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Connettori Industriali Han®

Connessioni versatili
e
affidabili nel tempo
Specifiche
DIN EN 60 664-1 (VDE 0110-1) 

Principi, requisiti e prove
DIN EN 61 984 (VDE 0627) 

Connettori.  
Requisiti di sicurezza e prove

Attenzione! 
I connettori proposti in questo catalogo 
non devono essere accoppiati e di-
saccoppiati sotto carico elettrico, se non 
dove esplicitamente consentito.
Il connettore non deve mai essere sotto 
tensione quando è scollegato Quanto 
sopra vale anche nel caso in cui il connet-
tore sia chiuso da un coperchio di prote-
zione, a meno di indicazioni diverse.
La protezione contro folgorazioni deve 
essere realizzata a cura dell'utilizzatore 
La protezione può essere realizzata at-
traverso l'utilizzo di custodie HARTING 
accoppiate o, in alternativa, con metodi 
sviluppati dall'utilizzatore
Connettori femmina, montati in custodie 
HARTING, offrono protezione elettrica 
della classe "finger protection" sulla parte 
di connessione, in accordo con gli stan-
dard di riferimento. In alcune serie, quan-
do dichiarato, tale classe di protezione è 
garantita anche quando disaccoppiati.
Connettori della stessa serie e taglia, 
montati adiacenti, possono essere protetti 
contro errati accoppiamenti mediante 
l'uso degli appositi perni di codifica.

Standard
DIN EN 175 301-801

Approvazioni
UL File No. E 23 50 76 (www.ul.com)
CSA File No. LR 18 753, SEV 
(per inserti)
Certificato GL No. 61754 - 14 HH

Per applicazioni "fuori standard" 
siamo in grado di proporre soluzioni 
alternative personalizzate.
Saremo lieti di valutare le Vostre esi-
genze applicative.

I componenti HARTING sono pro-
gettati e costruiti per l'applicazione in 
apparati di elevato contenuto tecno-
logico, in linea con le esigenze dei 
mercati più avanzati.

Certificazione EN ISO 9001
per design / sviluppo, produzione, 

installazione e servicing

Tecnologie di collegamento
• Collegamento a vite
• Collegamento a crimpare
• Collegamento a molla
• Collegamento a Wire Wrap
• Collegamento a saldare
• Collegamento a vite assiale
• Collegamento rapido
• Collegamento a perforazione d'isolante

Inserti
• Contatto di terra anticipato
• Polarizzati sul corpo plastico
• Intercambiabilità di maschio e femmina 

sulle custodie base o volanti
• Viti di fissaggio imperdibili
• Possibilità di montaggio in custodie e su 

guide DIN

Custodie
• Custodie standard
• Custodie per impiego in atmosfere ag-

gressive
• Custodie per impieghi in sicurezza in-

trinseca
• Grado di protezione IP65
• Contatto di terra tra custodie
• Alta resistenza meccanica contro urti e 

vibrazioni
• Coperchi di protezione in plastica o 

metallo con molla (agganciabili)

Accessori
• Vasta gamma di pressacavi ed acces-

sori di tenuta
• Vasta gamma di coperchi
• Perni di codifica per la prevenzione di 

errati accoppiamenti

Informazioni generali

L'utilizzatore ha la responsabilità di 
verificare se i componenti illustrati 
nel presente catalogo differiscono da 
eventuali normative specifiche di alcu-
ni settori applicativi che non abbiamo 
potuto prevedere in anticipo.

Ci riserviamo il diritto di modificare i 
prodotti al fine di un miglioramento 
della qualità, di un costante aggior-
namento tecnologico e per particolari 
esigenze di produzione.

Il presente catalogo non può essere riprodotto nè uti-
lizzato in alcun modo (stampa, fotocopie, microfilm o 
altri processi) o distribuito e duplicato anche in forma 
elettronica senza la esplicita approvazione scritta di 
HARTING Electric GmbH & Co. KG, Espelkamp. Sia-
mo responsabili della sola versione in tedesco.

© HARTING Electric GmbH & Co. KG, Espelkamp – Tutti i diritti riservati, compresi quelli della traduzione
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HARTING nel mondo

Trasformiamo le esigenze dei clienti  
in soluzioni concrete

Il Gruppo Tecnologico HARTING progetta e sviluppa soluzioni personalizzate e prodotti specifici nell'ambito delle tecnologie di 

interconnessione per applicazioni di potenza e trasmissione dati in ambito industriale, così come in mechatronica e nello sviluppo 

di software. Il Gruppo è specializzato nello sviluppo di prodotti e soluzioni dedicate nel campo della produzione e distribuzione 

di energia, applicazioni ferroviarie, automazione di processi industriali, sistemi di produzione automatici, energie rinnovabili 

e telecomunicazioni. Altri tipi di prodotti della gamma HARTING sono: solenoidi, componenti per il mercato automobilistico e 

sistemi automatici di distribuzione per beni di largo consumo.

Il Gruppo HARTING è presente sul mercato mondiale con 57 filiali di vendita e diversi siti di produzione, occupando attualmente 

più di 4.600 persone.



Rappresentanze HARTINGFiliali HARTING

La nostra ambizione è garantire prestazioni eccellenti
I connettori devono garantire funzionalità in quanto elementi 

basilari di un sistema di cablaggio elettrico o ottico, sono 

studiati e sviluppati per permettere modularità e flessibilità 

nella costruzione di macchine ed impianti industriali in ogni 

settore applicativo. La loro affidabilità è un fattore decisivo che 

permette di garantire nel tempo semplicità di funzionamento e 

manutenzione in applicazioni industriali manufatturiere e nel 

telecom, così come nell'automazione e nelle apparecchiature 

elettromedicali. In sintesi, i connettori sono elemento 

indispensabile in ogni possibile area di applicazione. Il nostro 

impegno nel continuo miglioramento delle tecnologie è per il 

cliente garanzia, attraverso gli anni, di funzionamento affidabile 

e sicuro dei propri impianti sul mercato. 

Sempre presenti, ovunque siano i nostri clienti
La crescente industrializzazione del pianeta porta alla nascita di 

nuovi mercati emergenti, caratterizzati da una grande diversità 

di richieste ed esigenze. La ricerca della perfezione tecnologica 

e dell'efficienza dei processi industriali è ormai divenuta fattore 

comune in tutti i settori del globo. HARTING è già da anni 
impegnata a far fronte a questo tipo di richieste in Europa, 
America ed Asia. Il nostro personale, selezionato e qualificato 
presso le filiali locali, è quotidianamente impegnato come 
interfaccia tra il mercato e la HARTING, per lo sviluppo di nuove 
applicazioni e a garanzia di un servizio tecnico-commerciale 
personalizzato. I nostri dipendenti qualificati in tutto il mondo, 

costituiscono l'interfaccia per lo sviluppo di nuovi prodotti, in 

completo coordinamento con la sede centrale. Grazie a questa 

organizzazione ed a questo impegno, i nostri clienti possono 

contare su un livello costantemente elevato di qualità del prodotto 

a livello mondiale 

Il nostro slogan: Pushing Performance
Il Gruppo Tecnologico HARTING è in grado di fornire molto più di 
un buon prodotto. Al fine di garantire ai nostri clienti un servizio 
totale, la HARTING si propone come partner di consulenza nella 
fase di progetto e sviluppo dell'applicazione. 
Dai cavi pre-assemblati ai rack modulari o ai banchi di controllo 

pronti per l'installazione. Il nostro obiettivo è quello di fornire 

al cliente il massimo livello in termini di prodotto e di servizio, 

senza compromessi!

La qualità crea affidabilità e garantisce credibilità
Il marchio HARTING è da sempre nel mondo sinonimo di 

qualità e affidabilità superiori. I livelli raggiunti sono la positiva 

conseguenza di una accurata politica della qualità, soggetta a 

periodiche revisioni e audit di verifica. 

Gli standard e le procedure EN ISO 9001, EU Eco-Audit e ISO 

14001:2004 sono gli elementi chiave di questo sistema. Grazie alla 

sua posizione di apertura verso nuovi requisiti qualitativi, HARTING 

viene classificata tra le prime industrie mondiali per i livelli 

raggiunti ed è la prima società al mondo ad aver ottenuto il certificato 

di qualità IRIS, standard di riferimento per il settore ferroviario. 
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HARTING nel mondo

La tecnologia HARTING per creare valore aggiunto al cli-
ente
La tecnologia HARTING è presente in tutto il mondo La presen-

za di HARTING spazia da piccoli sistemi elettronici alimentati da 

connettori intelligenti alle reti telematiche e di potenza di grandi 

impianti industriali. Nel corso di molti anni di stretta collaborazi-

one tecnologica con i propri clienti, il Gruppo Tecnologico HART-

ING è cresciuto fino a posizionarsi tra i leader mondiali specialisti 

nei sistemi di interconnessione. Spingendoci oltre i requisiti base 

richiesti, siamo in grado di offrire innovative soluzioni personaliz-

zate per ogni esigenza. Le nostre soluzioni personalizzate portano 

valore aggiunto all'applicazione del cliente e mantengono alto nel 

tempo il valore dell'investimento.

La scelta dei prodotti HARTING apre la strada verso un 
mondo di idee e concetti innovativi 
Al fine di poter sviluppare e produrre soluzioni di interconnes-

sione e networking per una vasta gamma di applicazioni, man-

tenendo alto il livello qualitativo ad un prezzo proporzionalmente 

ottimizzato, HARTING investe costantemente anche nello svilup-

po e nella produzione di utensili, stampi, apparecchiature e mac-

chine automatiche per le proprie linee di produzione. Nell'ottica 

di queste competenze e oltre, HARTING è costantemente orientata 

nello sviluppo del proprio patrimonio tecnologico e delle proprie 

esperienze, per creare soluzioni che assicurino continuità nel tem-

po. Per mantenere ed incrementare il proprio patrimonio tecnolog-

ico, HARTING investe massivamente sulle risorse interne e sulle 

applicazioni per le proprie strutture produttive. 

Importanti esempi di questa strategia industriale volta all'inno-

vazione sono lo sviluppo di tecnologie per micro-strutture, sistemi 

di progettazione e prototipazione 3D personalizzati, ricerca di ma-

teriali resistenti a temperature elevate, sistemi ad alta frequenza 

per applicazioni avanzate nei settori telecom e automotive, sen-

soristica professionale, sistemi RFID e componenti realizzati con 

materiali pregiati come l'acciaio inox.

HARTING oltrepassa le barriere tecnologiche
Grazie all'esperienza e all'elevato livello di risorse del proprio 

staff tecnologico interno, HARTING è in grado di concepire e svi-

luppare soluzioni ottimizzate per i propri clienti. Che siano sis-

temi di networking per automazione industriale, sistemi ibridi di 

interfaccia per applicazioni wireless nel telecom, microcircuiti 3D 

o cavi pre-assemblati per applicazioni automotive in alta temper-

atura, la tecnologia HARTING è in grado di offrire molto più che 

semplici componenti; è in grado di offrire soluzioni. La gamma 

comprende sistemi per cablaggi strutturati, backplanes e schede 

elettroniche finite, così come pannelli di controllo completamente 

cablati e testati.

Il nostro laboratorio centrale, inoltre (accreditato EN 45001), è in 

grado di effettuare test e simulazioni su interfacce compatibili 

con i requisiti RF ed EMC, scansioni e diagnosi di superfici con 

microscopio elettronico, test di resistenza alle vibrazioni e tomo-



grafie computerizzate. In aggiunta, prove di compatibilità ambientale, 

prove di durata e resistenza alla corrosione giocano un ruolo fonda-

mentale nella scelta dei materiali.

Il patrimonio tecnologico HARTING - sinergia con le applica-
zioni
HARTING vanta ormai decenni di esperienza per quanto riguarda 
applicazioni di sistemi di interconnessione nelle telecomunicazioni, 
nelle reti industriali, su apparecchiature elettromedicali, nell'au-

tomazione industriale, nella produzione e distribuzione dell'energia, 
sulle macchine utensili e su veicoli ferroviari. Tutti i prodotti HART-
ING, infatti, sono studiati ed ottimizzati per essere utilizzati nelle 
diverse aree di impiego dei più importanti settori industriali. Ogni 

applicazione è per noi una sfida a trovare la soluzione ottimale. In 

questo contesto, la qualità senza compromessi è l'elemento che ci 

caratterizza. Ogni nuova applicazione che siamo chiamati a studiare 

beneficia delle esperienze precedenti, creando un inarrestabile mi-

glioramento tecnologico. HARTING è sinergia in azione
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Han

Gamma delle taglie Han®

 3 / 4 +  6 7 +  8 5 +  7 +  4 + 2

 16 +  25 +  20

 10 +  15 +  14

A

3

10 

16

32

    1 modulo

 
 Taglia Descrizione

 Custodie volanti uscita laterale Custodie volanti uscita diritta

 230/400 V 50 V 250 V 50 V 230/400 V 400 V 50 V 
 10 A 10 A 10 A 10 A 16 A 10 A 10 A 
 Han® 3 A / 4 A Staf 6 Han® 7 D Han® 8 D Han® Q 5/0 Han® Q 7/0 Han-Brid® 
 capitolo 01 capitolo 09 capitolo 02 capitolo 02 capitolo 13 capitolo 13 capitolo 19

  Custodia fissa Custodia fissa Custodia fissa 
  passante da pannello passante

 Custodia fissa    Custodia volante 
 fissaggio a vite    di prolunga 
      Custodie volanti uscita diritta Custodie volanti uscita laterale

 250 V 250 V 50 V 50 V – 1000 V 
 16 A 10 A 10 A 5 A – 70 A 
 Han A® Han D® Staf® Han-Modular® 
 capitolo 01 capitolo 02 capitolo 09 capitolo 06

 Custodie fisse passanti Custodie fisse da pannello Custodie volanti di prolunga

per 2 inserti taglia 16 A
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Gamma delle taglie Han®

6

B

10

16

24

32 
48

24 + 6 + 10 + 

42 + 10 + 18 + 3 + 4/4 + 
8/24 + 

40 + 72 + 16 + 6 + 6 + 

64 + 108 + 24 + 
10 + 

16 + 4/8 + 
6/6 + 

6/36 + 
4/2 + 

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

32 + 
40 + 

46 + 
64 + 

 
 Taglia Descrizione

 Custodie volanti uscita laterale Custodie volanti uscita diritta

 250 V 250 V 500 V 500 V 400/690 V 830 V 160 V – 690 V 50 V – 5000 V 
 10 A 10 A 16 A 16 A 35 A 16 A 10 A – 100 A 5 A – 200 A 
 Han D® Han DD® Han E® Han® EE Han® HsB Han Hv E® Han-Com® Han- 
   Han® ES Han® EEE  Han® Hv ES  Modular® 
 capitolo 02 capitolo 02 capitolo 03 capitolo 03 capitolo 07 capitolo 04 capitolo 05 capitolo 06

 Custodie fisse da pannello Custodie fisse passanti Custodie volanti di prolunga

Contiene 2 inserti taglia 16 B 
Contiene 2 inserti taglia 24 B

2 moduli

3 moduli

4 moduli

6 moduli
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Come ordinare i connettori

26010243309

Come leggere i codici articolo

Con il seguente sistema di codifica identifichiamo  
in modo univoco ogni componente:

Famiglia 
(connettori)

Serie 
(es. Han E®)

Numero di poli 
(i. e. 6, 10, 16, 24)

Parte del connettore 
(custodie, inserti)

Per realizzare un connettore completo è necessario ordinare i 
seguenti componenti:

Pressacavo
Pressacavi universali
Standard con (a scelta): 
– dispositivo antistrappo 
– dispositivo anti-torsione 
– guarnizione ad anello singolo 
– guarnizione ad anello multiplo
Pressacavi standard con guarnizione ad anello 
singolo e multiplo
Vasta gamma di accessori

Custodie volanti
versione normale o alta 
uscita cavo diritta o laterale 
1 o 2 leve di aggancio

Inserto maschio con
collegamento a vite o 
collegamento a crimpare (ordinare i contatti sepa-
ratamente) 
oppure collegamento a molla

Inserto femmina per
collegamento a vite o 
collegamento a crimpare (ordinare i contatti sepa-
ratamente) 
oppure collegamento a molla

Custodie fisse
Custodie fisse (passanti)  
con o senza coperchio in plastica 
o in metallo 
1 o 2 leve di aggancio
Custodie fisse (da pannello)  
in versione bassa o alta 
con o senza coperchio in plastica 
o in metallo 
1 o 2 leve di aggancio 
1 o 2 uscite cavo
Custodie volanti (di prolunga)  
in versione bassa o alta 
per la giunzione di cavi volanti 

Accessori
Vasta gamma di coperchi
Perni di codifica
Vitoni per il fissaggio di inserti senza custodia
Etichette CSA

Custodie volanti e base, compatibili tra loro, vengono  proposte 
nella stessa pagina

Pressacavo

Custodia

Contatti maschio 

Inserto maschio

Inserto femmina

Contatti femmina

Custodia fissa
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Han

Custodie

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

9K 
*

Le custodie della serie Han sono studiate per proteggere il connettore dalle aggressioni chimiche e dagli shock 
provenienti dall'esterno, come umidità, polvere, acqua o altri fluidi come detergenti, refrigeranti, oli etc. Le ca-
ratteristiche del grado di protezione offerto sono spiegate nelle normative IEC 60 529, e DIN EN 60 529, che 
categorizzano le custodie in funzione della loro resistenza all'acqua e altri corpi estranei.
La tabella seguente raffigura i diversi livelli di protezione.  

 Sistema IP Prima cifra Seconda cifra  
 (International Protection) (Protezione da corpi solidi) (Protezione dall'acqua)

 IP 6 5

 Indice  Grado di protezione  figure
 Indice  Grado di protezione  figure

Nessuna protezione 
contro urti accidentali,  
e contro l'ingresso di 
qualsiasi corpo estra-
neo

Nessuna 
protezione

Nessuna protezione 
contro l'acqua

Nessuna 
protezio-
ne contro 
l'acqua

Protezione contro corpi 
solidi di dimensioni > a Ø 
50 mm (es. contatti acci-
dentali della mano)

Protezione 
contro corpi 
estranei di 
grosse di-
mensioni

Protezione contro la ca-
duta verticale di gocce 
d'acqua

Protezione 
contro goc-
ce

Protezione contro corpi 
solidi di dimensioni > a 
Ø 12 mm (es. dita della 
mano)

Protezione 
contro corpi 
estranei di 
medie di-
mensioni

Protezione contro la ca-
duta di gocce d'acqua 
(con angolo di inclina-
zione fino a 15°)

Protezione 
contro goc-
ce

Protezione contro corpi so-
lidi di dimensioni > a Ø 2,5 
mm (es. utensili, fili elettrici)

Protezione 
contro corpi 
estranei di 
piccole di-
mensioni

Protezione contro la ca-
duta di gocce d'acqua 
(con angolo di inclina-
zione fino a 60°)

Protezio-
ne contro 
spruzzi

Come livello 3 o co-
munque 
Ø > 1 mm

Protezione 
contro corpi 
estranei di 
piccolissime 
dimensioni

Protezione contro 
spruzzi d'acqua pro-
venienti da diverse 
direzioni

Protezione 
contro acqua 
abbondante

Protezione totale al 
contatto. Protezione 
contro l'ingresso di pol-
vere in quantità nociva

Protezio-
ne contro 
depositi di 
polvere

Protezione contro getti 
d'acqua provenienti da 
diverse direzioni

Protezione 
contro getti 
d'acqua

Protezione totale al 
contatto. Protezione to-
tale contro l'immersione 
in polvere.

Protezione 
totale contro 
depositi di 
polvere

Protezione contro getti 
d'acqua provenienti da 
diverse direzioni

Protezione 
contro  
getti d'acqua

Protezione contro im-
mersioni temporanee

Protezione 
contro im-
mersioni

Protezione contro im-
mersioni permanenti 
sotto pressione

Protezione contro getti 
d'acqua ad alta pressio-
ne / pulizia a vapore

Protezione 
a tenuta sta-
gna

Protezione 
contro im-
mersioni per-
manenti sotto 
pressione

Definizioni secondo IEC 60529
* ... IP9k non è inclusa nelle IEC 60529
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Custodie

 Custodie standard per connettori industriali
 Campi di applicazione Quando necessitano eccellenti protezioni meccaniche ed 

elettriche in ambienti di produzione industriale, automobilistico, 
meccanico e impianti di processo

 Finitura superficiale Verniciatura epossidica colore grigio (RAL 7037)
 Materiale Pressofusione di lega d'alluminio 
 Leve di aggancio Han-Easy Lock®

 Pressacavi Ingresso pressacavo adatto ad ospitare ogni tipo di pressaca-
vo commerciale e relativi accessori

  Custodie Han® M per ambienti industriali gravosi 
 Campi di applicazione Ambienti con atmosfere aggressive di varia natura, installazio-

ni esposte ai  raggi solari e alla intemperie
 Finitura superficiale  Verniciatura epossidica colore nero (RAL 9005)
 Materiale  Pressofusione di lega d'alluminio resistente alla corrosione
 Leve di aggancio Acciaio inox anti-corrosione
 Pressacavo Ingresso adatto ad ospitare ogni tipo di pressacavo commer-

ciale e relativi  accessori

  Custodie Han® EMC per applicazioni con elevate esigenze
di schermatura EMC 

 Applicazioni Connessioni schermate di apparati  sensibili alle interferenze 
elettro magnetiche

 Finitura superficiale Superficie pallinata conduttiva. Guarnizione O-ring interna
 Materiale Pressofusione di lega d'alluminio
 Leve di aggancio Han-Easy Lock®

 Pressacavo Ingresso adatto ad ospitare ogni tipo di pressacavo EMC per il 
collegamento  dello schermo direttamente sulla  custodia

 Custodie Han® HPR per ambienti gravosi all'aperto 
 Applicazioni Connessioni in esterno di segnali e  potenza, per installazioni 

fisse o su  veicoli, dove è richiesta una elevata  robustezza mec-
canica, schermatura EMC e grado di protezione all'acqua IP 
68

 Finitura superficiale  Verniciatura epossidica colore nero (RAL 9005). Guarnizione 
O-ring interna

 Sistema di aggancio Viti in acciaio inox
 Materiale  Pressofusione di lega d'alluminio anti-corrosione
 Pressacavo Ingresso pressacavo adatto ad ospitare ogni tipo 

di pressacavo commerciale e relativi accesso-
ri come anti-torsione e anti-strappo (con adattatore)  

 

 Custodie Han-INOX® per ambienti particolarmente aggressivi
 Applicazioni Ambienti di produzione industriale con condizioni gravose, 

settore alimentare, navale, impianti di processo chimico e gal-
vaniche.

 Finitura superficiale Acciaio inox naturale opaco
 Materiale Acciaio inox
 Leve di aggancio Acciaio inox
 Pressacavo Ingresso pressacavo adatto ad ospitare ogni tipo di pressacavo inox
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Custodie

Coppie di serraggio raccomandate per custodie fisse passanti
Serie Numero viti Dimensione 

viti
Coppia di serraggio  
raccomandata (Nm)

Note

Han® 3 A 2 M3 0,8 ... 1,0 Guarnizione
Han® 10 A / 16 A 4 M3 0,8 ... 1,0 Guarnizione

Han® 10 EMV / 16 EMV 4 M3 min. 1,0 O-ring
Han® 32 A 4 M4 0,8 ... 1,0 Guarnizione

Han® 6 B / 10 B / 16 B / 24 B 4 M4 0,8 ... 1,0 Guarnizione
Han® 32 B 4 M5 min. 2,5 O-ring
Han® 48 B 4 M6 min. 3,0 O-ring

Han® 3 HPR 2 M4 min. 1,0 O-ring
Han® 6 / 10 / 16 / 24 HPR 4 M6 min. 3,0 O-ring

Han® 48 HPR 4 M8 min. 5,0 O-ring

 Al fine di garantire il grado di protezione IP, la superficie di appoggio per il montaggio delle custodie fisse passanti deve essere con-
forme alle normative DIN 4766:

 •   Planarità ≤ 0,2 mm su una distanza di 200 mm
 •   Rugosità Ra ≤ 16 µm

Informazioni generali per l'assemblaggio
Al fine di garantire il livello di protezione, durante l'assemblaggio del connettore si deve fare attenzione a non 
danneggiare la superficie di montaggio.

 Custodie Han-Eco®  - Custodie in plastica leggere e resistenti 
 Applicazioni Per ambienti industriali gravosi, applicazioni all'aperto e in 

ambito ferroviario

 Finitura superficiale Plastica naturale colore nero 

 Materiale Poliammide (caricato vetro)

 Leve di aggancio A doppia leva / A leva singola (10 A / 16 A)  
(poliammide, caricato vetro)

 Pressacavo Ingresso pressacavo adatto per ogni tipo di pressacavo in plastica. Versioni com-
plete di pressacavo in plastica nera (taglie 6 B, 10 B, 16 B, 24 B / 10 A, 16 A)

 Custodie Han-Yellock® – Custodie compatte dal design innovativo
 Applicazioni Ambienti industriali (es. robotica, macchine utensili, etc...)

 Finitura superficiale Verniciatura epossidica. Meccanismo di aggancio automati-
co interno. Sgancio a pulsanti. Custodie volanti in due parti.

 Materiale Pressofusione di zinco. Parti in alluminio

 Sistema di aggancio Acciaio inox e poliammide

 Pressacavo Ingresso pressacavo metrico (M20 / M25 / M32 / M40) adatto 
per ogni tipo di pressacavo in metallo o plastica

Marani
Font monospazio
Coppia di serraggio raccomandata per le viti (M3) di fissaggio per telai ed inserti monoblocco: 1÷1,5 Nm

Marani
Ovale

Marani
Linea

Marani
Linea
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 Custodie fisse con 2 leve Han-Easy Lock® 
  
  ❑ Facili operazioni di aggancio e sgancio
  ❑ Ottima protezione delle connessioni interne
  ❑ Affidabile sistema di aggancio a 4 punti
  ❑ Costruzione compatta
  ❑ Ideali per montaggio affiancato
  ❑ Possibilità di connessione di prolunga (volante-volante)
  ❑ Elevata tenuta delle guarnizioni

 Per dettagli su Han-Easy Lock® vedi capitolo 31

 Custodie fisse con 1 leva Han-Easy Lock® 
  
  ❑ Facile manovrabilità anche con uscita cavo laterale
  ❑ Possibilità di coperchio a molla con aggancio
  ❑ Possibilità di connessione di prolunga (volante-volante)
  ❑ 2 punti di aggancio sull'asse longitudinale

 Custodie con aggancio a leva centrale 1
  ❑ Facile manovrabilità anche con uscita cavo laterale
  ❑ 2 punti di aggancio centrali 
  ❑ Costruzione compatta
  ❑ Ideali per montaggio affiancato
  ❑ Aggancio rapido a leva singola

 Aggancio a vite / Aggancio rapido
  ❑ Viti di aggancio in acciaio inox a testa esagonale
  ❑ Protezione stagna delle connessioni interne
  ❑ Facile manovrabilità, anche con uscita cavo laterale
  ❑ Sgancio protetto contro   

manovre accidentali o non autorizzate  

 Custodie volanti con 2 leve Han-Easy Lock® 
  
  ❑ Facili operazioni di aggancio e sgancio
  ❑ Ottima protezione delle connessioni interne
  ❑ Montaggio su custodie base con coperchio
  ❑ Elevata tenuta delle guarnizioni

 Per dettagli su Han-Easy Lock® vedi capitolo 31

Collegamento a crimpare
Han DD®

Han D®

R 15
Han-Modular® (10 A)
Han E®

Han A®

Han Hv E®

Han-Com® (40 A)
Han-Modular® ( 40 A)
Han E®

Han A®

Han Hv E®

Han® EE
Han® EEE
Han-Modular® (16 A)
Han® Q

Una connessione realizzata a regola d'arte deve assicurare il "gastight"; 
in altre parole avviene una "fusione a freddo" tra i trefoli del cavo di 
rame e il contatto crimpato. Per questo motivo è molto importante che 
contatti ed utensili di crimpatura siano quelli consigliati dal costruttore. 
I cavi devono essere della sezione corrispondente a quella dei contatti. 
Il rispetto delle indicazioni di crimpatura assicura un elevata qualità del 
collegamento, bassa resistenza elettrica di contatto, ottima robustezza 
meccanica e contro le aggressioni della corrosione.
I vantaggi tecnici ed economici sono evidenti:
● Valore costante, su tutta la produzione, della resistenza di contatto, 

come risultato della perfetta ripetitività delle operazioni di lavorazione.
● Collegamento totalmente protetto contro la corrosione di atmosfere 

aggressive
● Pre-assemblaggio dei cavi (crimpatura di serie di tutti i singoli con-

duttori)
● Ottimizzazione dei costi di produzione
Le indicazioni per la realizzazione e l'utilizzo di connessioni a crimpare 
sono riportate nelle normative DIN EN 60 352-2 come da tabella.
Forze di estrazione per cavi flessibili
Un altro parametro molto importante da considerare eseguendo una 
crimpatura, è la forza di estrazione del cavo dal contatto crimpato. La 
normativa DIN EN 60352-2, definisce le forze di estrazione in funzione 
della sezione del conduttore. L'utilizzo corretto di utensili HARTING, 
propriamente regolati, garantisce la conformità delle forze di estrazione 
indicate nella tabella a fianco.
Utensili a crimpare
Gli utensili di crimpatura (manuali o automatici) sono espressamente 
progettati per pressare in modo simmetrico il contatto sul conduttore, 
in modo da limitare l'incremento dimensionale della parte crimpata e 
permettere il corretto inserimento nella cavità dell'inserto plastico. Il 
posizionatore, in dotazione ad ogni utensile, colloca il contatto in modo 
corretto tra le ganasce di crimpatura.
Il sistema a cricchetto degli utensili manuali assolve 2 funzioni:
● Previene l'errato inserimento del contatto tra le ganasce prima che 

le stesse siano completamente aperte.
● Garantisce la perfetta crimpatura del contatto, evitando l'apertura 

dell'utensile prima che le ganasce vengano chiuse a fondo.
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Collegamento a crimpare
Han DD®

Han D®

R 15
Han-Modular® (10 A)
Han E®

Han A®

Han Hv E®

Han-Com® (40 A)
Han-Modular® ( 40 A)
Han E®

Han A®

Han Hv E®

Han® EE
Han® EEE
Han-Modular® (16 A)
Han® Q

Una connessione realizzata a regola d'arte deve assicurare il "gastight"; 
in altre parole avviene una "fusione a freddo" tra i trefoli del cavo di 
rame e il contatto crimpato. Per questo motivo è molto importante che 
contatti ed utensili di crimpatura siano quelli consigliati dal costruttore. 
I cavi devono essere della sezione corrispondente a quella dei contatti. 
Il rispetto delle indicazioni di crimpatura assicura un elevata qualità del 
collegamento, bassa resistenza elettrica di contatto, ottima robustezza 
meccanica e contro le aggressioni della corrosione.
I vantaggi tecnici ed economici sono evidenti:
● Valore costante, su tutta la produzione, della resistenza di contatto, 

come risultato della perfetta ripetitività delle operazioni di lavorazione.
● Collegamento totalmente protetto contro la corrosione di atmosfere 

aggressive
● Pre-assemblaggio dei cavi (crimpatura di serie di tutti i singoli con-

duttori)
● Ottimizzazione dei costi di produzione
Le indicazioni per la realizzazione e l'utilizzo di connessioni a crimpare 
sono riportate nelle normative DIN EN 60 352-2 come da tabella.
Forze di estrazione per cavi flessibili
Un altro parametro molto importante da considerare eseguendo una 
crimpatura, è la forza di estrazione del cavo dal contatto crimpato. La 
normativa DIN EN 60352-2, definisce le forze di estrazione in funzione 
della sezione del conduttore. L'utilizzo corretto di utensili HARTING, 
propriamente regolati, garantisce la conformità delle forze di estrazione 
indicate nella tabella a fianco.
Utensili a crimpare
Gli utensili di crimpatura (manuali o automatici) sono espressamente 
progettati per pressare in modo simmetrico il contatto sul conduttore, 
in modo da limitare l'incremento dimensionale della parte crimpata e 
permettere il corretto inserimento nella cavità dell'inserto plastico. Il 
posizionatore, in dotazione ad ogni utensile, colloca il contatto in modo 
corretto tra le ganasce di crimpatura.
Il sistema a cricchetto degli utensili manuali assolve 2 funzioni:
● Previene l'errato inserimento del contatto tra le ganasce prima che 

le stesse siano completamente aperte.
● Garantisce la perfetta crimpatura del contatto, evitando l'apertura 

dell'utensile prima che le ganasce vengano chiuse a fondo.

L'uso di un utensile adeguato permette di mantenere un elevato 
standard qualitativo nel tempo.
Vista in sezione di un contatto crimpato

 
Crimpatura con utensile Crimpatura con utensile 
HARTING BUCHANAN

Forza di estrazione dei cavi crimpati 
(Tabella 1 - DIN EN 60 352-2)

Sezione conduttori Forza di estrazione
mm² AWG N
0.05 30 6
0.08 28 11
0.12 26 15
0.14 18
0.22 24 28
0.25 32
0.32 22 40
0.5 20 60
0.75 85
0.82 18 90
1.0 108
1.3 16 135
1.5 150
2.1 14 200
2.5 230
3.3 12 275
4.0 310
5.3 10 355
6.0 360
8.4 8 370
10.0 380

Sezione cavo Diametro 
interno Lunghezza di spellatura l (mm)

(mm²) AWG Ø (mm)

Han® DD
Han® D

R15
Han-Modular® 

(10  A)

Han E®
Han A®

Han Hv E®

Han® C

0,14 ... 0,37 26 ... 22 0.9 8 - -
0.5 20 1.15 8 7.5 -
0.75 18 1.3 8 7.5 -

1 18 1.45 8 7.5 -
1.5 16 1.75 8 7.5 9.5
2.5 14 2.25 6 7.5 9.5
4 12 2.85 - 7.5 9.5
6 10 3.5 - - 9.5
10 8 4.3 - - 12-18
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Collegamento a vite

 
I terminali sono realizzati secondo VDE 0609 / EN 60999.  
Dimensioni e coppie di serraggio viti sono riportate nelle tabelle di 
seguito.
Dimensioni viti e coppie di serraggio.

Sezione cavo (mm²) 1.5 2.5 4 6 10 16

Dimensione vite M3 M3 M3,5 M4 M4 M6

Coppia di serraggio (Nm) 0.5 0.5 0.8 1.2 1.2 1.2*

Minima forza di estrazione per 
cavi a trefoli (N) 40 50 60 80 90 100

* per viti senza testa

Le normative relative al collegamento a vite prescrivono che nel 
caso di:

● Morsetti con linguetta salva-cavo

 

 Non è necessario l'uso di puntalini Serie Han E®,  
Han® HsB, Han Hv E®, Han® K 6/12, Han® K 6/6

● Morsetto senza linguetta salva-cavo

 

 Spellare l'isolante e intestare il cavo con un puntalino.  
Serie Han® K 4/x, Han A®, Staf®

Collegamento a vite

Inserti
Linguetta salva cavo Sezione minima del 

cavo
Sezione massima del 

cavo*
Lunghezza di 

spellatura

Si No mm² AWG mm² AWG mm

Han® 3 A, Han® 4 A X 0.75 18 1.5 16 4.5

Han® 10 A, 16 A, 32 A X 0.75 18 2.5 14 7.5

Han E®, Hv E® X 0.75 18 2.5 14 7.5

Han® HsB X 1.5 16 6 10 11.5

Han® K 6/6, K 6/12  
(contatti di segnale) X 0.2 24 2.5 14 7.5

Han® K 4/2, K 4/8  
(contatti di segnale) X 0.5 20 2.5 14 7.5

Han® K 4/0, K 4/2, K 4/8  
(contatti di potenza) X 1.5 16 16 6 14

Han E® AV, Han D® AV X 0.2 24 2.5 14 8 ... 11

Staf® X 0.5 18 1.5 16 4.5

* Sezione del cavo secondo DIN EN 60 999-1
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Coppie di serraggio viti e dimensioni cacciavite
Dimensione 

vite Connettore Coppia di  
serraggio (Nm)

Coppia di  
serraggio (lbft)

Tipologia  
cacciavite

M3 Collegamento a vite: Han® 3 A / 4 A, Q 5/0 (PE), Q 7/0 (PE), 
Staf® 0.25 0.20 A taglio 0,4 x 2,5

M3 Collegamento a vite:  Han D® AV, Han E® AV,  
Han® K 6/6 / K 6/12 (segnale) 0.5 0.4 A taglio 0,5 x 3,0 

M3 Collegamento a vite: Han® 10 A ... 32 A, Han® E, Hv E®, Han® 
HsB 0.5 0.4 A taglio 0,6 x 3,5  

o PH 1

M3 Viti di fissaggio inserti Han® 0.5 0.4
A taglio 0,6 x 3,5  

o PH 1  
o PH 2

M3 Perni di codifica per inserti Han® 0.5 0.4 A taglio 1 x 6,0 

M3,5 Morsetti di terra:  Han® 10 A, Han® 16 A,  
Han 15 D®, Han 25 D® 0.8 0.6 A taglio 0,6 x 3,5  

o PH 1

M4 Collegamento a vite: Han® HsB 1.20 0.90 A taglio 0,6 x 3,5  
o PH 1

M4 Morsetti di terra:  Han E®, Han 40 D®, Han 64 D®, Han DD®,  
Han® K 8/24 / K 6/6 / K 8/0 1.20 0.90 A taglio 0,8 x 4,5  

o PH 2

M5 Morsetti di terra: Han® HsB, Han® K 12/2 / K 4/X / K 6/12 / K 6/36 2 1.40 A taglio 0,8 x 4,5  
o PH 2

M6 Collegamento a vite:  Han® K contatti di potenza,  
Han-Eco® (modulo di terra)

per Han® K vedi capitolo 05,  
Han-Eco® modulo di terra (1.2-3 

Nm)
A taglio 0,8 x 4,5

Dimensioni consigliate

L'incremento della coppia di serraggio non aumenta necessariamente la tenuta del cavo. I momenti torcenti indicati, sono ricavati 
considerando i valori ideali per le condizioni meccaniche, termiche ed elettriche. Qual'ora i valori raccomandati venissero decisamente 
superati, si potrebbero verificare danni irreversibili sui contatti o sul cavo.

Marani
Font monospazio
Vite IP67 (09 20 000 9918) di fissaggio inserti Han 3A
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① ② ③ ④

Collegamento rapido Han-Quick Lock® Questa nuova tecnologia di collegamento sviluppata da HARTING 
offre l'affidabilità e la semplicità del sistema a molla (cage clamp) 
in spazi ridotti tipici dei connettori con contatti a crimpare.
Han-Quick Lock® è la soluzione ideale per connettori ad alta den-
sità ed è decisamente superiore per caratteristiche ad altre tecno-
logie di collegamento. Nessuna altra tecnologia di collegamento è 
così semplice, veloce e compatta. Collegamento a prova di vibra-
zioni realizzabile senza utensili dedicati.
●  Veloce, semplice e robusta
●  Assemblaggio sul campo senza utensili dedicati.
●  Compatibile con inserti equipaggiati con altre  

tipologie di collegamento
●  Combina densità di contatti simile a versioni a crimpare con la 

semplicità di collegamento tipica del cage clamp.

Inserti:  Han® 3 A 
Han® 4 A 
Han® 7 D 
Han® 8 D 
Han® Q 4/2 
Han® Q 5/0 
Han® Q 8/0 
Han® Q 12/0 
Han® EE (moduli) 
Han® DD (moduli) 
Han® PushPull Power 4/0

Caratteristiche tecniche
Materiale

Corpo isolante Policarbonato
Elemento di rinvio  
del contatto Policarbonato
Molla Quick-Lock Acciaio inox
Contatti Lega di rame

Pulsanti BLU  Sezioni cavo collegabili   
0,5 ...  2,5 mm² / AWG 20 ... 14

Pulsanti NERI  Sezioni cavo collegabili 
0,25 ... 1,5 mm² / AWG 23 ... 16

Lunghezza di spellatura 10 mm 
Resistenza di isolamento > 1010 Ohm
Reazione al fuoco secondo UL 94 V 0
Utensili  Cacciavite 

0,4 x 2,5 mm bzw. 0,5 x 3,0 mm

Coppie di serraggio viti e dimensioni cacciavite
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Collegamento a vite assiale

Con questo tipo di collegamento si uniscono la semplicità di cab-
laggio del terminale a vite e la sicurezza della crimpatura.
● Costruzione compatta
● Facili operazioni di serraggio
● Non necessita di utensili dedicati

Note aggiuntive circa l'utilizzo della tecnologia di col-
legamento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.
Normative:
In accordo con le normative DIN EN 60 228, la sezione di cavi e 
conduttori isolati viene determinata dalla conduttanza (Ω/km) e 
dal valore massimo del diametro del cavo. Il minimo valore del 
diametro del cavo non viene considerato! 
(Esempio: sezione nominale = 95 mm² → sezione geometrica 
reale = 89 mm²)
Raccomandazioni:
Nel caso di utilizzo di cavi con sezione geometrica molto vicina 
ai valori limite, consigliamo di consultare il nostro servizio tecnico 
prima di procedere nell'applicazione 

Serracavo:
Per una installazione a regola d'arte, al fine di evitare torsioni 
radiali del conduttore, il cavo deve essere meccanicamente 
ancorato all'uscita del contatto. 
Dettagli circa le distanze di ancoraggio secondo DIN VDE 0100-
520: 2003-06 (vedi tabella qui di seguito).

Diametro esterno del 
cavo (mm)

Distanza massima di 
fissaggio (mm)

Orizzontale Verticale
D ≤ 9 250 400

9 < D < 15 300 400
15 < D < 20 350 450
20 < D < 40 400 550

Cavi:
I sistemi di collegamento a vite assiale sono sviluppati per cavi 
conformi alle normative DIN EN 60 228 classe 5 (vedi tabella: 
Assemblaggio cavi secondo DIN EN 60 228). La compati-
bilità con cavi diversi deve essere testata preventivamente 
all'occorrenza. 

Note per l'assemblaggio:
Prima di iniziare l'assemblaggio, l'operatore deve assicurarsi che 
il cono assiale sia completamente avvitato all'interno della sua 
sede.
Dopo la spellatura, i trefoli del cavo NON devono assolutamente 
essere attorcigliati e il diametro massimo dell'isolante non deve 
eccedere le dimensioni indicate per quella taglia.
Inserire completamente il cavo nella sede di collegamento, fino 
alla battuta. Mantenere saldamente il cavo in posizione ed avvi-
tare il cono applicando la coppia di serraggio indicata. 

Manutenzione di collegamenti a vite assiale:
Per evitare il danneggiamento dei trefoli, dopo l'assemblaggio 
iniziale è possibile rimuovere il cavo e ri-collegarlo una sola volta 
applicando la coppia di serraggio indicata

Sezione cavo 
(mm²)

Cavi a trefoli secondo 
DIN EN 60 228 classe 

2

Cavi a trefoli sottili se-
condo DIN EN 60 228 

classe 5

Cavi a trefoli super-sottili secondo DIN EN 60 228 classe 6

0.5 7 x 0,30 16 x 0,20 28 x 0,15 64 x 0,10 131 x 0,07 256 x 0,05
0.75 7 x 0,37 24 x 0,20 42 x 0,15 96 x 0,10 195 x 0,07 384 x 0,05

1 7 x 0,43 32 x 0,20 56 x 0,15 128 x 0,10 260 x 0,07 512 x 0,05
1.5 7 x 0,52 30 x 0,25 84 x 0,15 192 x 0,10 392 x 0,07 768 x 0,05
2.5 7 x 0,67 50 x 0,25 140 x 0,15 320 x 0,10 651 x 0,07 1280 x 0,05
4 7 x 0,85 56 x 0,30 224 x 0,15 512 x 0,10 1040 x 0,07
6 7 x 1,05 84 x 0,30 192 x 0,20 768 x 0,10 1560 x 0,07
10 7 x 1,35 80 x 0,40 320 x 0,20 1280 x 0,10 2600 x 0,07
16 7 x 1,70 128 x 0,40 512 x 0,20 2048 x 0,10
25 7 x 2,13 200 x 0,40 800 x 0,20 3200 x 0,10
35 7 x 2,52 280 x 0,40 1120 x 0,20
50 19 x 1,83 400 x 0,40 705 x 0,30
70 19 x 2,17 356 x 0,50 990 x 0,30
95 19 x 2,52 485 x 0,50 1340 x 0,30
120 37 x 2,03 614 x 0,50 1690 x 0,30
150 37 x 2,27 765 x 0,50 2123 x 0,30
185 37 x 2,52 944 x 0,50 1470 x 0,40
240 61 x 2,24 1225 x 0,50 1905 x 0,40

Collegamento cavi secondo DIN EN 60 228
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Inserto Sezione  
cavo

Lunghezza di  
spellatura

Coppia  
di serraggio

Diametro  
massimo 

dell'isolante

Dimensione  
chiave a 
brugola

Quota per  
marchiatura cavi 

(ISK)
(mm²) (mm) (Nm) (mm) (SW) (mm)

Han® K 4/4 finger safe 6 ... 16 6 mm²: 
10 mm²: 
16 mm²:

11+1 
11+1 
11+1

6 mm²: 
10 mm²: 
16 mm²:

2 
3 
4

8.9 2.5 7,4 
PE: 8,9

10 ... 22 10 mm²: 
16 mm²: 
22 mm²:

11+1 
11+1 
11+1

10 mm²: 
16 mm²: 
22 mm²:

3 
4 
4

8,9 
8,9 
11

2.5 7,4 
7,4 
5,4 

PE: 8,9 
Han® K 4/4 6 ... 16 6 mm²: 

10 mm²: 
16 mm²:

11+1 
11+1 
11+1

6 mm²: 
10 mm²: 
16 mm²:

2 
3 
4

8.9 2.5 7,4 
PE: 8,9

10 ... 22 10 mm²: 
16 mm²: 
22 mm²:

11+1 
11+1 
13+1

10 mm²: 
16 mm²: 
22 mm²:

3 
4 
4

8,9 
8,9 
11

2.5 7,4 
7,4 
5,4 

PE: 8,9
Han® K 6/12 2,5 ... 8 2,5 mm²: 

4 mm²: 
6 mm²: 
8 mm²:

5+1 
5+1 
8+1 
8+1

2,5 mm²: 
4 mm²: 
6 mm²: 
8 mm²:

1,5 
1,5 
2 
2

6.2 2 7.4

6 ... 10 6 mm²: 
8 mm²: 

10 mm²:

8+1 
8+1 
8+1

6 mm²: 
8 mm²: 

10 mm²:

2 
2 
2

6.2 2 4.7

Han® K 6/6 10 ... 25 10 mm²: 
16 mm²: 
25 mm²:

13+/-1 
13+/-1 
13+/-1

10 mm²: 
16 mm²: 
25 mm²:

6 
6 
7

11.4 4 4.9

16 ... 35 16 mm²: 
25 mm²:   
35 mm²:

13+/-1 
13+/-1 
13+/-1

16 mm²: 
25 mm²:   
35 mm²:

6 
7 
8

11.4 4 4.9

Han® K 8/0 10 ... 25 10 mm²: 
16 mm²: 
25 mm²:

13+/-1 
13+/-1 
13+/-1

10 mm²: 
16 mm²: 
25 mm²:

6 
6 
7

11.4 4 4.75

Han® Q 2/0 
Han® Q 2/0 Alta Tensione

2,5 ... 10 2,5 mm²:  
4 mm²: 
6 mm²: 

10 mm²:

8+1 
8+1 
8+1 
8+1

2,5 mm²: 
4 mm²: 
6 mm²: 

10 mm²:

1,8 
1,8 
1,8 
1,8

7.3 2 5.6

Han® Q 4/2 
Han® Q 4/2 Han-Quick Lock®

4 ... 10 4 mm²: 
6 mm²: 

10 mm²:

8+1 
8+1 
8+1

4 mm²: 
6 mm²: 

10 mm²:

1,8 
1,8 
1,8

7.3 2 5.6

Moduli Han® 200 A senza PE 
Moduli Han® 200 A con PE

25 ... 40 25 mm²: 
40 mm²:  

16 
16

25 mm²: 
40 mm²:  

8 
8

12 
16

5 0

40 ...70 40 mm²: 
70 mm²:  

16 
16

40 mm²:   
70 mm²:  

9 
10

12 
16

5 0

Moduli Han® 100 A 6 ... 10 6 mm²: 
8 mm²: 

10 mm²:

13+/-1 
13+/-1 
13+/-1

6 mm²: 
8 mm²: 

10 mm²:

4 
4 
4

11.4 2.5 4.9

10 ... 25 10 mm²: 
16 mm²: 
25 mm²:

13+/-1 
13+/-1 
13+/-1

10 mm²: 
16 mm²: 
25 mm²:

6 
6 
7

11.4 4 4.9

16 ... 35 16 mm²: 
25 mm²:   
35 mm²:

13+/-1 
13+/-1 
13+/-1

16 mm²: 
25 mm²:   
35 mm²:

6 
7 
8

11.4 4 4.9

38 38 mm²: 13+/-1 38 mm²: 8 11.4 4 4.9
Moduli Han® 70 A 6 ... 16 6 mm²:  

10 mm²:  
16 mm²: 

11+1 
11+1 
11+1

6 mm²: 
10 mm²: 
16 mm²:

2 
3 
4

8.9 2.5 7.4

14 ... 22 14 mm²: 
16 mm²:  
22 mm²:

12,5+1 
12,5+1 
12,5+1

14 mm²: 
16 mm²:  
22 mm²:

4 
4 
4

10 2.5 5.9

Moduli Han® 40 A 2,5 ... 8 2,5 mm²:  
4 mm²:  
6 mm²:  
8 mm²: 

5+1 
5+1 
8+1 
11+1

2,5 mm²:  
4 mm²: 
6 mm²: 

10 mm²:

1,5 
1,5 
2 
2

4 
4 
6 

10,5

2 4.7

6 ... 10 6 mm²:  
10 mm²:

8+1 
11+1

6 mm²: 
10 mm²:

2 
2

6 
10,5

2 4.7
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Inserto Sezione  
cavo

Lunghezza di  
spellatura

Coppia  
di serraggio

Diametro  
massimo 

dell'isolante

Dimensione  
chiave a 
brugola

Quota per  
marchiatura cavi 

(ISK)
(mm²) (mm) (Nm) (mm) (SW) (mm)

Moduli Han® C con collegamento a 
vite assiale 

2,5 ... 8 2,5 mm²:  
4 mm²: 
6 mm²: 
8 mm²:

5+1 
5+1 
8+1 
8+1

2,5 mm²:  
4 mm²: 
6 mm²: 
8 mm²:

1,5 
1,5 
2 
2

4 
4 
6 

8,2

2 5.2

6 ... 10 6 mm²: 
10 mm²:

8+1 
11+1

6 mm²: 
10 mm²:

2 
2

6 
8,2

2 5.2

Han® K3/0 diritto 25 ... 40 25 mm²: 
40 mm²:

22 
22

25 mm²: 
40 mm²:

8 
8

15 5 8.2

35 ... 70 35 mm²: 
50 mm²: 
70 mm²:

22 
22 
22

35 mm²: 
50 mm²: 
70 mm²:

8 
9 
10

15 5 8.2

Han® K3/0 angolato 25 ... 40 25 mm²: 
40 mm²:

22 
22

25 mm²: 
40 mm²:

8 
8

15 5 9

35 ... 70 35 mm²: 
50 mm²: 
70 mm²:

22 
22 
22

35 mm²: 
50 mm²: 
70 mm²:

8 
9 
10

15 5 9

Han® K3/2 diritto 35 ... 70 
PE: 25 ... 40

35 mm²: 
50 mm²: 
70 mm²: 

PE:

22 
22 
22 
14

35 mm²: 
50 mm²: 
70 mm²:

8 
9 
10

potenza: 15 
 
 

PE: 10

5 potenza: 8,2 
 
 

PE: 7,2
Han® K3/2 angolato 25 ... 40 25 mm²: 

40 mm²: 
PE:

22 
22 
14

25 mm²: 
40 mm²:

8 
8

potenza: 15 
 

PE: 10

5 potenza: 9,0 
 

PE: 7,2
35 ... 70 

PE: 25 ... 40
35 mm²: 
50 mm²: 
70 mm²:

22 
22 
22

35 mm²: 
50 mm²: 
70 mm²:

8 
9 
10

potenza: 15 
PE: 10

5 potenza: 9,0 
PE: 7,2

Han® HC Modular 350 20 ... 35 20 mm²: 
35 mm²:

19+1 
19+1

20 mm²: 
35 mm²:

8 
8

19.5 5 13

35 ... 70 35 mm²: 
50 mm²:  
70 mm²:

19+1 
19+1 
19+1

35 mm²: 
50 mm²:  
70 mm²:

8 
10 
12

19.5 5 13

95 ... 120 95 mm²: 
120 mm²:

19+1 
19+1

95 mm²: 
120 mm²:

14 
16

19.5 5 13

Contatto di terra per   
Han® HC Modular

35 ... 70 35 mm²: 
50 mm²:  
70 mm²:

19+1 
19+1 
19+1

35 mm²: 
50 mm²:  
70 mm²:

8 
10 
12

- 5 -

Han® HC Modular 650 60 ... 70 60 mm²: 
70 mm²:

23+2 
23+2

60 mm²: 
70 mm²:

12 
12

27 8 28

70 ... 120 70 mm²: 
95 mm²: 

120 mm²:

23+2 
23+2 
23+2

70 mm²: 
95 mm²: 

120 mm²:

12 
14 
16

26.5 8 28

150 ... 185 150 mm²: 
185 mm²:

23+2 
23+2

150 mm²: 
185 mm²:

17 
18

26.5 8 28

Tabella riassuntiva connettori Han con collegamento a vite assiale

Dimensioni di base dell'isolamento per marchiatura cavi (ISK)
Marchiatura della corretta posizione del cavo per il collegamento a vite assiale:
Marchiando l'isolante del cavo è possibile controllare il punto esatto di inserimento del cavo nel terminale a vite assiale. Se il cavo è in-
nestato nel corpo isolante dell'inserto fino alla linea di marchiatura, allora è nella posizione corretta per essere collegato. Le immagini della 
pagina seguente illustrano le indicazioni sopra esposte nel caso di connettori Han® HC Modular 350 La marchiatura e il bordo superiore 
dell'inserto coincidono (come indicato nelle istruzioni).
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①   lunghezza di spellatura
②   dimensioni dell'isolante (secondo ISK)
③   diametro max dell'isolante
④   linea di innesto
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Collegamento a molla

La tecnologia di collegamento a molla permettere di limitare al 
minimo le operazioni di preparazione del cavo (solo spellatu-
ra), non richiede utensili dedicati, garantisce elevata sicurezza 
del collegamento anche in presenza di vibrazioni e rende 
estremamente veloci le operazioni di cablaggio.

● Adatto a tutti i conduttori solidi o a trefoli da 0,14 a 2,5 mm².
● Facile da cablare Conduttore e cacciavite sono sullo stesso 

piano di lavoro
● Non richiede speciale preparazione del conduttore.
● Le forze di ritenzione del cavo sono direttamente proporziona-

li alla sezione del conduttore.
● Elevata resistenza alle vibrazioni.
● Minima resistenza di contatto garantita nel tempo
● La tecnologia a molla (cage clamp) è riconosciuta a livello 

internazionale.  
VDE, CSA, UL, ÖVE, SEMKO, LCIE (Francia), Germanischer 
Lloyd, DET Norske Veritas

Un solo cavo per ogni morsetto            Entrata per il cacciavite

Dimensioni cacciavite: 0,6 x 3,5 mm 

Inserti
Sezione max 

del cavo

Lunghe-
zza di 

spellatura
(mm²) AWG l (mm)

Han® ES, Han® Hv ES 0,14 ... 2,5 26 ... 14 7 ... 9
Han® ESS 0,14 ... 2,5 26 ... 14 9 ... 11
Han® ES Press  0,14 ... 2,5 26 ... 14 9 ... 11
Han® K 4/4 0,14 ... 2,5 26 ... 14 7 ... 9
Modulo Han® ES 0,14 ... 2,5 26 ... 14 7 ... 9

Han® ES Press
Le cavità circolari degli inserti sono studiate per ospitare i 
singoli conduttori da collegare. Ci sono inoltre due file di cavità 
rettangolari (posizionate tra i fori dei cavi ed i pulsanti Han® 
ES Press) dove è possibile inserire i ponticelli per la messa in 
parallelo di più contatti tra loro. 

Attenzione: inserire un solo cavo per contatto!
Ogni cavità è studiata per collegare un solo cavo. In alcuni casi 
(e in funzione della sezione dei cavi) è possibile inserire più di 
un conduttore per ogni contatto. Consultare il servizio tecnico di 
HARTING per avere supporto in merito.

Attenzione!
Per un collegamento sicuro ed affidabile nel tempo è neces-
sario rispettare le lunghezze di spellatura dei cavi. La corretta 
lunghezza di spellatura dei cavi da collegare negli inserti Han® 
ES Press è indicata nella tabella in fondo alla pagina a sinistra.

Assemblaggio vite assiale

④②① Click! ③

④ =   Prova di tenuta a mano

Collegamento a perforazione d'isolante

 
Inserti Massima sezione cavo

(mm²) AWG
M8-S/M12-S 0,14 ... 0,34 26 ... 22
Connettori circolari M12 angolati 0,25 ... 0,50 24 (7/32) ... 22
Connettori circolari M 12-L 0,34 ... 0,75 22 ... 18
M12-L PROFIBUS 0,25 ... 0,34 24 ... 22
M12-L Ethernet 0,25 ... 0,34 24 ... 22

0,34 ... 0,5 22 ... 18
Passaparete Pg 13,5 /M20 0,75 ... 1,50 18 ... 16
Passa-parete Pg 9 0,25 ... 0,50 24 (7/32) ... 22
HARAX® 3 A 0,75 ... 1,5 18 ... 16
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Generali

I criteri per la scelta del connettore che più si adatta all'applicazione, 
vanno oltre le esigenze di funzionalità, numero di poli, tensione e 
corrente d'esercizio. E' altrettanto importante considerare le con-
dizioni di lavoro e l'ambiente in cui il connettore verrà utilizzato. 
Da tutto questo e in accordo con gli standard che ne regolano 
l'utilizzo, varieranno i valori di tensione e di corrente applicabili 
sullo stesso connettore utilizzato in ambienti differenti.

I fattori che più influiscono sulla scelta del connettore e gli stand-
ard di riferimento, sono illustrati dettagliatamente qui di seguito.

Sovratensioni (tenuta a impulso)

La normativa che regola i valori di sovratensione sopportabili da 
un componente, si basa sulla tensione nominale del componente 
stesso ed è in funzione dall'ambiente in cui l'apparecchiatura è 
installata. Vengono così determinati i parametri di resistenza alle 
sovratensioni di un apparato elettrico nel caso di mal-funzion-
amento del circuito di alimentazione, o nel caso di straordinari 
eventi di origine naturale come fulmini o forti accumuli di cariche 
elettrostatiche.

La normativa "sovratensione" ha influenza sul dimensionamento 
dei componenti in termini di valori di distanza di scarica in aria. Gli 
standard di riferimento contemplano 4  categorie di sovratensione 
per apparati e componenti elettrici.

Apparati e componenti per utilizzo in ambiente industriale, come i 
connettori industriali Han, rientrano nella categoria III.

Estratto da DIN VDE 0110-1 e IEC 60 664-1, 
Paragr. 2.2.2.1.1

Tensione di tenuta ad impulso (Tabella B2 di DIN EN 60 664-1)

Apparati in categoria di sovratensione IV: dispositivi collegati di-
rettamente alle fonti di energia.

Nota 1: ad esempio strumenti per misure elettriche e dispositivi 
primari di protezione da sovracorrenti.

Apparati in categoria di sovratensione III: apparecchiature per 
installazione fissa e per tutti i casi dove la sicurezza dell'apparato 
è soggetta a regolamentazioni speciali.

Nota 2: ad esempio interruttori per installazioni fisse e macchi-
nario industriale permanentemente collegato alla rete elettrica.

Apparati in categoria di sovratensione II: apparecchiature 
elettriche alimentate da una sorgente fissa (rete elettrica)

Note 3: ad esempio utensili elettrici portatili, elettrodomestici e 
apparecchiature elettriche di potenza simile.

Apparati e/o utensili  che richiedano speciali regole di sicurezza 
rientrano nella categoria III.

Apparati in categoria di sovratensione I: componenti per la con-
nessione di circuiti protetti da dispositivi che limitano il livello di 
sovratensione.

Nota: ad esempio circuiti elettronici protetti.

Linea fase 
neutro deri-
vata da linee 
A.C. o D.C.

Tensioni di linea attualmente utilizzate nel mondo
(= Tensione di isolamento dell'apparato)

Tensione di isolamento a impulsi dell'apparato

Sistemi trifase a 
4 cavi con neutro 

a terra

Sistemi trifase a 3 
cavi con e senza 

terra

Sistemi monofase 
a 2 cavi A.C. o 

D.C.

Sistemi trifase a 
3 cavi A.C. o D.C.

Sovratensioni

i II III IV
Livelli di 

protezione 
speciale

Livello per 
apparec-
chiature 
elettriche 

(ad uso do-
mestico e 
similari)

Livello per 
sistemi di 
alimenta-

zione

Livello di 
input

V V V V V V V V V
50   12,5       24 

25          30 
42          48

30 ... 60 330 500 800 1500

100 66/115 66 60  500 800 1500 2500
150 120/208* 

127/220
115, 120 

127
100** 

110, 220
100 ... 200** 
110 ... 220 
120 .. 240

800 1500 2500 4000

300 220/380, 230/400 
240/415, 260/440 

277/480

200**, 220 
230, 240 
260, 277

220 220 ... 440 1500 2500 4000 6000

600 347/600, 380/660 
400/690, 417/720 

480/830

347, 380, 400 
415, 440, 480 
500, 577, 600

480 480 ... 960 2500 4000 6000 8000

1000  660 
690, 720 

830, 1000

1000  4000 6000 8000 12 000

* ... Praticato in U.S.A e Canada
** ... Praticato in Giappone

Marani
Rettangolo
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Grado di inquinamento 
Il dimensionamento dei componenti elettrici dipende dalle con-
dizioni ambientali di utilizzo. Fattori esterni di inquinamento pos-
sono variare le proprietà iniziali di isolamento delle superficie con-
taminate. Il grado di inquinamento influisce sul dimensionamento 
dei componenti elettrici in termini di distanza di scarica superfi-
ciale.
Il grado di inquinamento definisce le condizioni ambientali nelle 
quali un apparato o componente è installato senza protezioni ag-
giuntive.

Tutti i connettori industriali HARTING sono progettati per utilizzo 
in grado di inquinamento 3.

Grado di inquinamento 1  
Ambienti con aria condizionata, asciutti e puliti, come ad esempio 
laboratori di misura e stanze per computer.
Grado di inquinamento 2  
Locali d'abitazione e uffici, laboratori e officine di meccanica fine, 
sale collaudo, negozi e laboratori ad uso medicale. E' opportuno 
ricordare che umidità e condensa occasionale possono essere 
conduttive.
Grado di inquinamento 3  
Ambienti di produzione industriale, aziende agricole, magazzini 
industriali non riscaldati, locali caldaia, macchine utensili.
Grado di inquinamento 4  
Ambienti di lavoro esterno esposti alle intemperie come ad es-
empio componenti montati sul tetto di veicoli ferroviari, gru edili e 
industriali e macchine operatrici da cantiere.

Estratto da DIN EN 60 664-1 (VDE 0110-1), 
Paragr. 4.6.2
Grado di inquinamento 1: Nessun tipo di fattore inquinante o 
solo inquinamento di tipo secco e non conduttivo. L'eventuale in-
quinamento non deve avere influenza sul componente elettrico.
Grado di inquinamento 2: Inquinamento non conduttivo e, oc-
casionalmente, inquinamento conduttivo generato da condensa.
Grado di inquinamento 3: Inquinamento conduttivo o inquina-
mento secco non conduttivo reso conduttivo dalla presenza di 
condensa.
Grado di inquinamento 4: Inquinamento conduttivo permanente 
causato da polveri conduttive, pioggia o neve.

Regole speciali per connettori
Stabilita la compatibilità con le regole base, gli standard riferiti ai 
connettori permettono l'utilizzo degli stessi nel grado di inquina-
mento immediatamente superiore a quello per il quale sono stati 
progettati. Questo sta a significare che, stabilita la compatibilità 
con le regole base, è possibile utilizzare in grado di inquinamento 
3 connettori sviluppati per lavorare in grado di inquinamento 2. 
Le regole di riferimento sono contenute nella normativa DIN EN 
61984, Par. 6.19.2.3.

Estratto da DIN EN 61 984, paragr. 6.19.2.3

Per connettori con grado di protezione IP54 o superiore, in accordo 
con le normative IEC 60529, le parti interne isolanti possono es-
sere dimensionate secondo il grado di inquinamento immediata-
mente inferiore a quello di utilizzo.
Quanto sopra è riferito a connettori accoppiati, con l'inserto 
elettrico protetto dalla custodia e in quei casi in cui il connettore 
è previsto ed adottato per essere disaccoppiato solo in caso di 
manutenzione o test.

Dettagli di applicabilità della regola speciale:

●  Connettori con grado di protezione IP54 secondo IEC 60529.

●  Connettori con relative custodie di protezione, utilizzati, come 
descritto dagli standard di riferimento, per essere disaccoppiati 
solo per ragioni di manutenzione o test.

●  Connettori con relative custodie che, una volta disaccoppiati, 
vengano    protetti    da  un coperchio che assicuri almeno il grado 
di protezione IP54 (utilizzare custodie con coperchio a molla).

●  Connettori installati in quadri elettrici con in grado di protezione 
almeno IP54.

La regola speciale non è applicabile a connettori previsti per es-
sere lasciati disaccoppiati per periodi indefiniti ed esposti ad at-
mosfere di ambienti industriali.

E' utile anche ricordare che il connettore può essere attac-
cato anche da agenti inquinanti provenienti dalla parte interna 
dell'apparato, qual'ora quest'ultimo non offra un adeguato livello 
di protezione.

Applicazioni tipiche di connettori per grado di inqui-
namento 2

●  Connettore per motore elettrico, installato in ambiente con grado 
di inquinamento 3, quando il connettore è previsto ed utilizzato 
con lo scopo di sostituire rapidamente il motore difettoso.

●  Connettori che equipaggiano grandi macchine che, per motivi 
pratici di movimentzione e di installazione, hanno l'esigenza di 
essere separate in più parti. Si consiglia l'utilizzo di custodie con 
coperchio, in modo da proteggere la connessione durante il tras-
porto.

●  Connettori posizionati all'interno di quadri elettrici con grado di 
protezione IP54 o superiore. In questi casi è possibile utilizzare 
il connettore secondo i parametri del grado di inquinamento 54 
anche senza l'ausilio delle custodie di protezione.

Normative di riferimento per caratteristiche elettriche

Le caratteristiche elettriche per i connettori sono indicate dalle 
normative DIN EN 61984.

L'esempio identifica un connettore adatto per utilizzo su apparati 
sprovvisti di collegamento di terra o con collegamento di terra a 
triangolo (vedi pagina 00.22 tabella B2 di DIN EN 60664-1):

  16 A    500 V    6 kV    3 
 
 Corrente d'esercizio 
 Tensione d'esercizio 
 Tensione d'isolamento a impulsi 
 Grado di protezione

L'esempio identifica un connettore adatto esclusivamente per uti-
lizzo su apparati provvisti di collegamento di terra (vedi pagina 
00.22 tabella B2 di DIN EN 60664-1):

  10 A    230/400 V    4 kV    3 
 
 Corrente d'esercizio 
 Tensione d'esercizio conduttore – terra 
 Tensione d'esercizio conduttore – conduttore 
 Tensione d'isolamento a impulsi 
 Grado di protezione
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Glossario dei termini trattati

Distanza di scarica in aria  
Distanza minima in aria tra due elementi conduttivi (vedi norma-
tiva DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1), Paragr. 3.2). La distanza è 
determinata dal valore massimo ammesso della tensione di picco.

Distanza di scarica superficiale  
Distanza minima di due elementi conduttivi, misurata sulla super-
ficie del materiale isolante (vedi DIN EN 60 664-1 (VDE 0110-1), 
Paragr. 3.3). La distanza di scarica superficiale è determinata 
dalla tensione d'esercizio, dal grado di inquinamento e dalle car-
atteristiche dielettriche del materiale isolante.

Tensione d'esercizio  
Valore di tensione sul quale si basano le caratteristiche di lavoro 
del connettore. In funzione del grado di inquinamento, diversi val-
ori di tensione d'esercizio possono essere indicati dal costruttore.

Tensione di isolamento ad impulso  
La tensione di tenuta a impulso è determinata sulla base della 
categoria di sovratensione e dal valore della tensione nominale. 
Questo livello indica direttamente la tensione di prova del connet-
tore (forma d'onda 1,2/50 µs secondo IEC 60060-1).

Corrente d'esercizio  
Valore di corrente, fissato preferibilmente alla temperatura am-
biente di 40 °C, alla quale tutti i contatti del connettore pos-
sono essere caricati simultaneamente, utilizzando per il col-
legamento, cavi della sezione massima consentita dal mor-
setto dei contatti, senza che la temperatura massima di 
resistenza dei materiali venga superata.  
Il valore di corrente d'esercizio per le diverse serie di connettori è 
indicato nei rispettivi diagrammi di carico.

Sovratensioni  
Picchi di tensione di caratteristica oscillatoria e non oscillatoria, 
generalmente della durata di pochi millisecondi (ved DIN EN 
60 664-1 (VDE 0110-1, Paragr. 3.7.2). Sovratensioni accidentali 
possono essere causate da manovre su interruttori o da eventi nat-
urali come fulmini e cariche elettrostatiche o possono essere inten-
zionalmente generate per il funzionamento dell'apparecchiatura.

Tensione di prova a frequenza  
Sovratensione alla frequenza di 50/60 Hz,  
Applicata per la durata di un minuto per la pro-
va di isolamento del materiale dielettrico.  
Per la prova in tensione associata alla prova in sovra-tensione, 
vedi estratto dalla tabella 8, DIN EN 61 984.

Tensione di prova (estratto da tabella8, DIN EN 61 984)

 Tensione ad impulsi Tensione RMS 
 kV (1,2/50 µs) kV (50/60 Hz) 
 all'altitudine di 2 000 m

   0,5 0,37 
   0,8 0,50 
   1,5 0,84 
   2,5 1,39 
   4,0 2,21 
   6,0 3,31 
   8,0 4,26 
 12,0 6,60

CTI (Comparative Tracking Index)  
Valore di conducibilità elettrica dei materiali in funzione della distanza 
di scarica superficiale. E' indispensabile per determinare la distan-
za di scarica superficiale tra due elementi conduttivi. Il valore CTI è 
utilizzato per dividere le plastiche in gruppi di isolamento.  
Breakdown dei gruppi di isolamento:  
 I 600 ≤ CTI  
 II 400 ≤ CTI < 600  
 IIIa 175 ≤ CTI < 400  
 IIIb 100 ≤ CTI < 175

Gradi di protezione secondo IEC 60 529  
Il grado di protezione indica le caratteristiche di tenuta alle polveri, 
all'acqua e all'introduzione di corpi estranei attraverso gli involucri 
esterni (custodie) degli apparati elettrici La scala di classificazione 
si estende dal valore di IP00 a IP68. I connettori industriali HART-
ING offrono un grado di protezione standard minimo di IP65 (vedi 
pagina 00.05) Valori secondo DIN EN 60 529 e IEC 60529).

Diagrammi di carico secondo DIN EN 60 512-5-2  
Vengono utilizzati per illustrare il valore massimo di caricabilità 
in corrente dei componenti elettrici. Le curve indicano le correnti 
massime consentite, in funzione della temperatura ambiente. La 
caricabilità dei connettori è limitata dalla resistenza termica dei 
materiali dei contatti e delle parti isolanti, senza che la tempera-
tura massima venga superata.

Distanza di 
scarica in aria

Distanza di 
scarica super-
ficiale
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Diagramma di carico

Diagramma di carico
Vengono utilizzati per determinare, in fase di prova, le correnti 
massime applicabili ai conduttori, secondo DIN IEC 60512. La 
caricabilità di un componente elettrico è limitata dalla resistenza 
termica dei materiali dei conduttori e delle parti isolanti, senza che 
la temperatura massima venga superata. Rispettare la tempera-
tura limite di esercizio per questi componenti.
Le relazioni tra corrente, temperatura ambiente e incremento del-
la temperatura in un connettore vengono rappresentate con una 
curva. Sugli assi cartesiani la corrente è rappresentata in ordinata, 
mentre la temperatura ambiente in ascissa, con il valore massimo 
impostato al limite di resistenza del materiale isolante.
Viene così determinato il riscaldamento (∆t) al passaggio di cor-
renti di valore diverso.
Almeno 3 punti di misura sono necessari per poter disegnare la 
curva di carico base.
La curva di carico definitiva viene quindi derivata dalla curva base, 
apportando correzioni dovute a fattori esterni che limitano ulterior-
mente il passaggio della corrente (ad es. la sezione del conduttore 
o eventuali dispersioni di corrente). La curva di carico definitiva 
viene quindi derivata dalla curva base, apportando correzioni do-
vute a fattori esterni che limitano ulteriormente il passaggio della 
corrente (ad es. la sezione del conduttore o eventuali dispersioni 
di corrente).
Il diagramma di carico rappresentato con le curve è stato 
inizialmente determinato utilizzando cavi stagnati di sezione molto 
simile alla sezione dei cavi ISO.

Esempio di realizzazione di diagramma di carico

Definizione: la corrente d'esercizio è il carico permanente e non 
interrotto, applicato contemporaneamente su tutti i contatti di un 
connettore, senza che la temperatura massima di resistenza dei 
materiali venga superata.

Esempio di curva di carico

In accordo a quanto espresso dalle normative IEC 61984, la som-
matoria della temperatura ambiente e della temperatura generata 
dal riscaldamento del connettore al passaggio della corrente non 
deve superare la temperatura limite di resistenza dei materiali 
isolanti. La temperatura limite è valida per il connettore completo, 
ovvero inserti e custodie.
La temperatura limite viene riferita ad un connettore completo 
composto da inserto e custodia.
Nella realtà applicativa dei connettori, capita comunque rara-
mente di caricare tutti i contatti contemporaneamente con la cor-
rente massima consentita. Ecco allora la possibilità di caricare al-
cuni contatti con correnti superiori a quelle indicate nei diagrammi 
di carico, senza però mai superare il 20% del numero totale dei 
contatti.
Non esiste comunque una regola universale da applicare a questi 
casi. I limiti dovranno essere comunque determinati singolar-
mente caso per caso. Si raccomanda di procedere in accordo ai 
parametri dettati dalla normativa DIN EN 60 512-5-2.

Caricabilità del cavo in rame

Temperatura ambiente

Limite max di temperatura dovuto alla resistenza dei 
materiali

Limite max di temperatura dovuto alla 
resistenza dei materiali

Curva base

Curva definitiva

Area di uti-
lizzo in sicu-
rezza

Limite di corrente 
massima dovuto 
a fattori esterni 
(per es. sezione 
del cavo)

D
ia

gr
am

m
a 

di
 c

ar
ic

o

Definizioni secondo DIN EN 60204 per cavi isolati in PVC, alla temperatura ambiente di 40 °C con carico applicato permanentemente.
Per utilizzi ad altre temperature ambiente e/o in condizioni differenti o con materiali isolanti diversi, sono necessarie correzioni ai valori sopra indicati.

 Sezione [mm²] di ogni singolo conduttore in un cavo trifase 0,75   1,0   1,5   2,5   4   6 10 16 25   35
 Tipo di installazione

 B1 Cavi e conduttori singoli in canalina chiusa e dorsali di linea 8,6 10,3 13,5 18,3 24 31 44 59 77   96

 B2 Cavi e conduttori in canalina chiusa e dorsali di linea 8,5 10,1 13,1 17,4 23 30 40 54 70   86

 C Cavi a parete  9,8 11,7 15,2 21,0 28 36 50 66 84 104

 E Cavi su porta-cavi aperti 10,4 12,4 16,1 22         30 37 52 70 88 110
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Diagramma di carico

➀ Han D®  IN =   10 A

➁ Han® 3 A / 4 A  IN =   10 A

➂ Han A® / Han E®, Han® ES, EE, Q 5/0  IN =   16 A

➃ Han® 6 HsB  IN =   35 A

➄ Han® C/K axial  IN =   40 A

➅ Han® K 4/8, Han® 70 A (modulo) IN =   80 A

➆ Han® K 6/6  IN = 100 A

➇ Han® K 3/0  IN = 200 A

➈ Han® HC-Modular 350  IN = 350 A

➉ Han® HC-Modular 650 IN = 650 A

5 V

5 mA

Correnti di picco
In un circuito elettrico possono verificarsi correnti di picco dovute, ad 
esempio, all'avviamento di motori elettrici o a corto circuiti a seguito 
di guasti. Eventi di questo tipo, dall'intensità più o meno elevata, so-
no comunque causa di stress termici per i contatti. Il calore generato 
risulta difficilmente dissipabile in tempi dal connettore per cui, nel ca-
so di applicazioni con picchi di corrente frequenti, è necessaria una 
particolare attenzione nella scelta del connettore. La qualità del con-
tatto diventa determinante per le prestazioni in caso di utilizzo con 
correnti di picco. I contatti HARTING sono tutti realizzati da barra 
piena tornita e sono quindi particolarmente resistenti alle correnti di 
picco, specialmente se confrontati con contatti in lamiera stampata. 
La tabella seguente offre un aiuto indicativo all'utilizzo dei connettori

Diagramma correnti di picco

Utilizzo con basse correnti e basse tensioni
Tutti i contatti standard HARTING hanno superficie argentata ot-
tenuta attraverso processo galvanico. Questo prezioso metallo 
offre caratteristiche conduttive eccellenti. Nel corso della vita del 
contatto, la superficie genera un sottile strato di ossido scuro, ti-
pico dell'argento. Questo strato è particolarmente liscio e sottile e 
viene parzialmente interrotto durante le manovre di inserzione e 
disinserzione, garantendo così una resistenza di contatto estre-
mamente ridotta. Nel caso però di utilizzo con tensioni e correnti 
estremamente basse, è possibile che si verifichino lievi attenua-
zioni dei segnali trasmessi. Nel diagramma qui sotto sono confron-
tati i valori dei segnali trasmessi attraverso contatti nuovi e quelli 
trasmessi attraverso contatti invecchiati artificialmente di 20 anni.
Al fine di evitare possibili interruzioni dei segnali trasmessi, HAR-
TING raccomanda l'utilizzo di contatti dorati in tutte le applicazioni 
con valori di tensione e corrente inferiori a 5 V e 5 mA, specialmen-
te se installate in ambienti industriali con presenza di atmosfere 
aggressive.

Diagramma derivato da esperienze pratiche

Tipo di contatto consigliato in funzione della tensione di utilizzo

Attenuazione del segnale dopo invecchiamento artificiale della 
superficie del contatto.
➀ Contatto nuovo
➁ Contatto invecchiato

5 V

5 mA

Oro

Argento
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Filettatura metrica

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mm

M40
M40

M32
M32

M25
M25

M20
M20

M20

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mm
Pg 29

Pg 29
Pg 29

Pg 21
Pg 21

Pg 16
Pg 16

Pg 13,5

Pg 11
Pg 11

Cavo
Il diagramma serve per identificare il diametro finale del cavo in funzione del numero di conduttori e relati-
va sezione. 
I diametri sono da considerarsi indicativi in quanto riferiti alla media dei valori di cavi commerciali.

Il tipo di filettatura metrica è indicato nella normativa internazionale DIN EN 50262. Lo standard prende in 
considerazione le filettature metriche da M12 a M63.

La dimensione in mm della filettatura corrisponde alla descrizione del tipo di filettatura. Per es.: M 20 pre-
senta un diametro esterno di 20 mm del filetto.

Per identificarle in modo rapido e semplice, le custodie metriche sono marchiate con una  M .

Gamma dei pressacavi metrici:

Diametro del cavo

N
um

er
o 

co
nd

ut
to

ri
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Caratteristiche
• Innovativa tecnologia di collegamento Han-Quick Lock® con

riduzione dei tempi di cablaggio
• Non necessita utensili dedicati
• Compatibile con tutte le custodie plastiche e metalliche serie

Han® 3 A
•   Per correnti fino a 10 A

Dettagli tecnici
Numero di poli 3, 4
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

10 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio
contatto-contatto

400 V

Tensione d'isolamento (impulsi)    4 kV
Grado di inquinamento 3
Altre caratteristiche elettriche 10 A   250 V   4 kV   3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 2.5 mm²
② Sezione conduttori 1.5 mm²
③ Sezione conduttori 1 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han A

Han® 3 A / Han® 4 A

Marani
Font monospazio
Per versioni con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han A® 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU

0,5 ... 2,5 09 20 003 2633 09 20 003 2733

Han A® 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Contatti argentati
 

 
Tastini NERO

0,25 ... 1,5 09 20 003 2634 09 20 003 2734

Han A® 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

0,75 ... 1,5 09 20 003 2611 09 20 003 2711

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Lunghezza di spellatura 4.5 mm
Coppia di serraggio 0.25 Nm

Han A

Han® 3 A Taglia 3 A

Numero di poli

3+ 
10 A   230/400 V   4 kV   3
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200032633
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200032733
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200032634
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200032734
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200032611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200032711
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han A® 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU

0,5 ... 2,5 09 20 004 2633 09 20 004 2733

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han A® 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Contatti argentati
 

 
Tastini NERO

0,25 ... 1,5 09 20 004 2634 09 20 004 2734

Han A® 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

0,75 ... 1,5 09 20 004 2611 09 20 004 2711

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Lunghezza di spellatura 4.5 mm
Coppia di serraggio 0.25 Nm

Han A

Han® 4 A Taglia 3 A

Numero di poli

4+ 
10 A   230/400 V   4 kV   3
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200042633
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200042733
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200042634
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200042734
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200042611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200042711
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Caratteristiche
• Dimensioni ridotte
• Disponibile con collegamento a crimpare o a vite
• Collegamento a vite (disponibile anche con linguetta

salva-cavo)

Dettagli tecnici
Numero di poli 10, 16, 32
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

16 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    4 kV
grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS                                             Conforme

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 2.5 mm² 
② Sezione conduttori 1.5 mm² 
③ Sezione conduttori 1 mm² 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 2.5 mm² 
② Sezione conduttori 1.5 mm² 
③ Sezione conduttori 1 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Han A

Han® 10 A / Han® 16 A / Han® 32 A
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han A® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 20 010 3001 09 20 010 3101

1) Distanza per contatto max 24 mm

Han A® 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

0,75 ... 2,5 09 20 010 2612 09 20 010 2812

1) Distanza per contatto max 24 mm
Lunghezza di spellatura 7.5 mm
Coppia di serraggio 0.5 Nm

Han A® 
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo, 
Contatti argentati
 

 

0,75 ... 2,5 09 20 010 2614 09 20 010 2814

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han A

Han® 10 A Taglia 10 A

Numero di poli

10+ 
16 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200103001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200103101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200102612
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200102812
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200102614
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200102814
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han A® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 20 016 3001 09 20 016 3101

1) Distanza per contatto max 24 mm

Han A® 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

0,75 ... 2,5 09 20 016 2612 09 20 016 2812

1) Distanza per contatto max 24 mm
Lunghezza di spellatura 7.5 mm
Coppia di serraggio 0.5 Nm

Han A® 
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo, 
Contatti argentati
 

 

0,75 ... 2,5 09 20 016 2614 09 20 016 2814

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han A

Han® 16 A Taglia 16 A

Numero di poli

16+ 
16 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200163001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200163101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162612
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162812
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162614
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162814
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han A®  
Collegamento a crimpare, 
Numerazione 1 ... 16

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 20 016 3001 09 20 016 3101

1) Distanza per contatto max 24 mm

Han A®  
  
Collegamento a crimpare, 
Numerazione 17 ... 32

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 20 016 3011 09 20 016 3111

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han A

Han® 32 A Taglia 32 A

Numero di poli

32+ 
16 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200163001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200163101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200163011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200163111
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han A®  
Collegamento a vite, 
Numerazione 1 ... 16
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 20 016 2612 09 20 016 2812

1) Distanza per contatto max 24 mm
Lunghezza di spellatura 7.5 mm
Coppia di serraggio 0.5 Nm

Han A®  
  
Collegamento a vite, 
Numerazione 17 ... 32
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 20 016 2613 09 20 016 2813

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han A

Han® 32 A  Taglia 32 A

Numero di poli

32+ 
16 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162612
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162812
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162613
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162813
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han A®  
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo, 
Numerazione 1 ... 16
Contatti argentati

Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 20 016 2614 09 20 016 2814

1) Distanza per contatto max 24 mm
Lunghezza di spellatura 7.5 mm
Coppia di serraggio 0.5 Nm

Han A®  

Collegamento a vite, 
con linguetta salva-cavo, 
Numerazione 17 ... 32
Contatti argentati

Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 20 016 2615 09 20 016 2815

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han A

Han® 32 A Taglia 32 A

Numero di poli

32+ 
16 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162614
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162814
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162615
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162815
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han A® 
Contatti a crimpare 
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Han A® 
Contatti a crimpare 
Dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han A

Contatti

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
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Han

La nuova serie compatta e miniaturizzata della famiglia Han®

•  Trasporti
- Apertura/chiusura porte e rampe di accesso, illuminazione,

fari e luci esterne, altoparlanti, indicatori luminosi e di 
pericolo, monitors, pulsanti di azionamento, sirene,
parabrezza, tergicristalli, etc...

• Energia eolica
- Luci di ingombro torre, segnali di emergenza, sensori,

ventilatori, avvisatori acustici, illuminazione interna, etc...

• Sistema di gestione e stoccaggio dell'energia
- Sistemi di stoccaggio a batteria, inverter solari, sistemi di 

controllo in centrale e quadri elettrici, gruppi elettrogeni,
sensori, apparecchiature ausiliarie, etc...

• Macchine & Robotica
- Accessori di presse ad iniezione, quadri elettrici,

ventilatori, terminali di controllo, illuminazione industriale,
piccoli motori, vibratori, nastri trasportatori, resistenze, etc...

 

Settori di applicazione Caratteristiche
•   Un concetto versatile

- Realizza la tua connessione sfruttando la modularità
della nuova serie Han® 1 A. Puoi scegliere tra inserti di, 
segnale, potenza e per trasmissione dati. Grazie all'ampia
gamma di accessori, Han® 1 A diventa la connessione 
robusta e versatile per molteplici applicazioni industriali.

•  Risparmio di tempo
- Grazie al sistema di aggancio a scatto dei singoli

componenti, l'assemblaggio del connettore risulta semplice
e veloce, senza l'ausilio di utensili.

•  Ottimizzazione degli spazi
-  I componenti delle serie Han® 1 A sono studiati per

soddisfare le esigenze di miniaturizzazione dell'industria
moderna, anche per applicazioni particolarmente gravose.

•  Protezione IP quando necessario
- Utilizzando le custodie o le guarnizioni multi-foro per cavi

singoli, è possibile realizzare connessioni IP65 in modo  
semplice e rapido solo quando necessario.

Flessibilità e versatilità
 La soluzione ottimale per ogni applicazione !

Codifica per colore Aggancio a leva             con pressacavo

Supporto per fascettaAggancio a scatto

Custodie fisse IP65 
     (diritte a angolate)

INSERTI
Dati / Segnali / Potenza.

 Collegamento a vite e crimp

Guarnizioni multiforo

Han® 1 A

per cavi singoli (Snap-in) serracavo

Supporto per fissaggio a parete

Custodie volanti IP65

01
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina

    Codice Disegno 
(dimensioni in mm)  

Han® 1 A con M12 codifica D. 
Collegamento a crimpare. 
Bloccaggio cavi con fascetta. 
Aggancio a scatto (Snap-in). 

Ordinare i contatti 
separatamente.
Ordinare separatamente anche
le custodie per realizzare una
connessione IP65

0.13 ... 0.82 09 10 004 3001 09 10 004 3101

Han® 1 A con M12 codifica D. 
Collegamento a crimpare. 
Bloccaggio cavi con fascetta. 
Aggancio a leva. 

Ordinare i contatti 
separatamente.
Ordinare separatamente anche
le custodie per realizzare una
connessione IP65.
Ordinare separatamente la  
leva di aggancio.

0.13 ... 0.82 09 10 004 3006 09 10 004 3106

Han

Han® 1 A  con interfaccia M12 per Ethernet cat. 5

Numero di poli

4
4 A   250 V   1.5 kV   3
M12 codifica D - Cat. 5

Collegamento a crimpare 

Caratteristiche tecniche
Numero di poli  4
Corrente d'esercizio   4 A
Tensione d'esercizio   48 V a.c.  |  60 d.c.
Tensione d'isolamento a impulsi    1,5 kV
Grado di inquinamento    3
Resistenza d'isolamento ≥108 Ω
Temperatura massima -30 ... +90 °C
Vita meccanica (cicli) ≥100
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP20

Caratteristiche Ethernet        Cat. 5, Classe D fino a 100 MHz
Data rate 100 Mbit/s
Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserti RAL 9005 (nero jet)

Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizioni) Nero
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina Dimensioni in mm

    Codice         Disegno

Contatti torniti a crimpare 
D-Sub
Superficie: dorato

0.09 ... 0.25
0.13 ... 0.33
0.25 ... 0.52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Han

Han® 1 A 

Caratteristiche tecniche
Resistenza di contatto ≤10 mΩ
Materiale Lega di rame

RoHS conforme con esenzione
Esenzione RoHS       6c: lega di rame contenente fino 

al 4 % di piombo in peso

 con interfaccia M12 per Ethernet cat. 5

Contatti a crimpare e guarnizione per cavi singoli
per M12 codifica D

09 10 012 9900 09 10 012 9900
Guarnizione per cavi singoli.
Materiale: gomma siliconica

01
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

Codice      Disegno 

Han® 1 A con M12 codifica X 
Collegamento a crimpare. 
Bloccaggio cavi con fascetta. 
Aggancio a scatto (Snap-in). 

Ordinare i contatti 
separatamente.
Ordinare separatamente anche
le custodie per realizzare una
connessione IP65.

0.08 ... 0.25 09 10 008 3001 09 10 008 3101

Han® 1 A con M12 codifica X 
Collegamento a crimpare. 
Bloccaggio cavi con fascetta. 
Aggancio a leva. 

Ordinare i contatti 
separatamente.
Ordinare separatamente anche
le custodie per realizzare una
connessione IP65.
Ordinare separatamente la  
leva di aggancio.

0.08 ... 0.25 09 10 008 3006 09 10 008 3106

Han

Han® 1 A  

Numero di poli

8
0.5 A   48 V   0.8 kV   3
M12 codifica X - Cat. 6A

   

 

 

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B

 con interfaccia M12 per Ethernet cat. 6A

Collegamento a crimpare

Caratteristiche tecniche
Numero di poli  8
Corrente d'esercizio   0,5 A
Tensione d'esercizio   48 V
Tensione d'isolamento a impulsi    0,8 kV
Grado di inquinamento    3
Resistenza d'isolamento ≥108 Ω
Temperatura massima                   -30 ... +90 °C
Vita meccanica (cicli) ≥100
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP20

Caratteristiche Ethernet        Cat. 6A, Classe EA, 500 MHz
Data rate 10 Gbit/s
Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserti RAL 9005 (nero jet)

Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizioni) Nero
Comportamento al fuoco 
secondo UL V-0
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)           

    Codice Disegno 
 

Contatti torniti a crimpare
har-speed 

Confezione:
contatto singolo
Superficie:
dorato

0.08 ... 0.22
0.13 ... 0.25

21 01 100 9014
21 01 100 9019

Contatti torniti a crimpare 
har-speed 

Confezione:
contatto singolo

Superficie:
dorato 

0.08 ... 0.22
0.13 ... 0.25

21 01 100 9023
21 01 100 9021

Han

Han® 1 A 

Caratteristiche tecniche
Materiale Lega di rame
RoHS conforme con esenzione

Esenzione RoHS 6c: lega di rame contenente fino
al 4 % di piombo in peso

 con interfaccia M12 per Ethernet cat. 6A

Contatti a crimpare e guarnizione per cavi singoli
per M12 codifica X

09 10 012 9900 09 10 012 9900
Guarnizione per cavi singoli.
Materiale: gomma siliconica
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 

Han® 1 A 
Collegamento a crimpare.
Aggancio a scatto (Snap-in).

Ordinare i contatti separatamente. 
Ordinare separatamente anche
le custodie o la guarnizione per 
cavi singoli per realizzare una 
connessione IP65.

0.09 ... 0.52 09 10 012 3001 09 10 012 3101

Han® 1 A 
Collegamento a crimpare. 
Aggancio a leva. 

Ordinare i contatti separatamente. 
Ordinare separatamente anche
le custodie o la guarnizione per
cavi singoli per realizzare una
connessione IP65.
Ordinare separatamente  
la leva di aggancio.

0.09 ... 0.52 09 10 012 3006 09 10 012 3106

Han

Numero di poli

12
6,5 A   50 V   0.8 kV   3

Collegamento a CRIMPARE

Caratteristiche tecniche
Numero di poli 12
Corrente d'esercizio 6,5 A
Tensione d'esercizio 50 V
Tensione dìisolamento a impulsi             0,8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza d'isolamento ≥108 Ω
Temperatura massima -30 ... +90 °C
Vita meccanica (cicli) ≥100
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP20, IP65

Materiale (inserti)       Poliammide
Colore (inserti)        RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)         NBR

Colore (guarnizioni) Nero
Comportamento al fuoco
secondo UL 94                             V-0

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B

Han® 1 A  Signal 6,5 A  -  50 V
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina

    Codice Disegno 
(dimensioni in mm) 

Contatti torniti a crimpare 
D-Sub
Superficie: dorato

0.09 ... 0.25
0.13 ... 0.33
0.25 ... 0.52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Han

Caratteristiche tecniche
Resistenza di contatto ≤10 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame

RoHS conforme con esenzione
Esenzione RoHS 6c: lega di rame contenente fino

al 4 % di piombo in peso

Han® 1 A  Signal 6,5 A  -  50 V

Contatti a crimpare e guarnizione per cavi singoli 
per Han® 1 A  Signal

09 10 012 9900 09 10 012 9900
Guarnizione per cavi singoli.
Materiale: gomma siliconica

01
18

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09670007576
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09670005576
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 
      

Han® 1 A 
Collegamento a vite. 
Aggancio a scatto (Snap-in). 
Contatti argentati.

Ordinare separatamente le 
custodie o le guarnizioni per cavi 
singoli per realizzare una
connessione IP65 

0.75 ... 1.5 09 10 002 2601 09 10 002 2701

Han® 1 A 
Collegamento a vite. 
Aggancio a leva. 
Contatti argentati

Ordinare separatamente le 
custodie o le guarnizioni per cavi 
singoli per realizzare una
connessione IP65.  
Ordinare separatamente anche
la leva di aggancio 

0.75 ... 1.5 09 10 002 2606 09 10 002 2706

Han

 

Numero di poli

2+ 
10 A   230/400 V   4 kV   3

 

               Collegamento a VITE

Caratteristiche tecniche
Numero di poli 2 + PE
Corrente d'esercizio 10 A
Tensione contatto-terra 230 V
Tensione d'esercizio
contatto-contatto

       400 V

Tensione di isolamento a impulsi         4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza d'isolamento ≥108 Ω
Temperatura massima -30 ... +90 °C
Vita meccanica (cicli) ≥100
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP20, IP65

Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserti) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizioni) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame

Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B

Dettagli
In accordo con le normative di riferimento, è necessario utilizzare 
puntalini sui cavi quando i morsetti non presentano protezioni.

Han® 1 A  Power 10 A  -  400 V

09 10 004 9900 09 10 004 9900Guarnizione per cavi singoli
Materiale: gomma siliconica
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Identificazione

Sezione
conduttore
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 
  

Han® 1 A 
Collegamento a crimpare. 
Aggancio a scatto (Snap-in) 

Ordinare i contatti separatamente. 
Ordinare separatamente le
custodie o le guarnizioni per cavi 
singoli per realizzare una 
connessione IP65.

0.14 ... 4 09 10 003 3201 09 10 003 3301

Han® 1 A 
Collegamento a crimpare. 
Aggancio a leva. 

 Ordinare i contatti separatamente. 
Ordinare separatamente le
custodie o le guarnizioni per cavi 
singoli per realizzare una
connessione IP65.
Ordinare separatamente anche  
la leva di aggancio.

0.14 ... 4 09 10 003 3206 09 10 003 3306

Han

 

Numero di poli

3+ 
16 A   400 V   6 kV   3

Collegamento a CRIMPARE 

Caratteristiche tecniche
Numero di poli      3
Corrente d'esercizio      16 A
Tensione d'esercizio       400 V
Tensione di isolamento a impulsi        6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento ≥108 Ω
Temperatura massima -30 ... +90 °C
Vita meccanica (cicli) ≥100
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP20, IP65

Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserti) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR

Colore (guarnizioni)        Nero
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B

Han® 1 A  Power 16 A  -  400 V

Guarnizione per cavi singoli 09 10 004 9901   09 10 004 9901 
Materiale: gomma siliconica 
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 
 

Han E® 
Contatti torniti a crimpare 
Superficie:
Argentato

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Stripping length 7.5 mm

Han E® 
Contatti torniti a crimpare 
Superficie:
Dorato

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Stripping length 7.5 mm

Han

Caratteristiche tecniche
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale Lega di rame
RoHS conforme con esenzione
Esenzione RoHS 6c: lega di rame contenente fino 

al 4 % di piombo in peso

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli

Note per quanto riguarda la tecnologia a crimpare:
Le sezioni cavo menzionate nel catalogo si riferiscono alla 
sezione geometrica del cavo.

Han® 1 A  Power 16 A  -  400 V

Contatti a crimpare per 
Han® 1 A  Power

01
21
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https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006221


Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

   Codice Disegno 
  

Han® 1 A 
Collegamento a vite. 
Aggancio a scatto (Snap-in). 
Contatti argentati

 
Ordinare separatamente le 
custodie e le guarnizioni per cavi 
singoli per ottenere una

0.75 ... 1.5 09 10 003 2601 09 10 003 2701

Han® 1 A 
Collegamento a vite. 
Aggancio a leva. 
Contatti argentati.

Ordinare separatamente le 
custodie e le guarnizioni per cavi 
singoli per ottenere una
connessione IP65.  
Ordinare la leva separatamente.

0.75 ... 1.5 09 10 003 2606 09 10 003 2706

Han

 

Numero di poli

3+ 
10 A   230/400 V   4 kV   3

Collegamento a VITE

Caratteristiche tecniche
Numero di poli 3
Corrente d'esercizio 10 A
Tensione contatto-terra 230 V
Tensione d'esercizio 
contatto-contatto

     400 V

Tensione d'isolamento a impulsi        4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza d'isolamento ≥108 Ω
Temperatura massima -30 ... +90 °C
Vita meccanica (cicli) ≥100
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP20, IP65

Materiale (inserti)  Poliammide
Colore (inserti) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)       NBR
Colore (guarnizioni)      Nero
Materiale (contatti)      Lega di rame

Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B

Han® 1 A  Power 10 A  -  400 V

Dettagli
In accordo con le normative di riferimento, è necessario utilizzare 
puntalini sui cavi quando i morsetti non presentano protezioni.

connessione IP65
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 
 

Han® 1 A 
Collegamento a crimpare. 
Bloccaggio cavi con fascetta. 
Aggancio a scatto (Snap-in). 

Il codice comprende gli 
accessori di schermatura.

Ordinare i contatti separatamente. 
Ordinare separatamente le
le custodie o le guarnizioni per
cavi multipli per ottenere una
connessione IP65.

0.14 ... 2.5 09 10 003 3001 09 10 003 3101

Han

 

Numero di poli

3+ 
10 A  |  400 V  |  6 kV  |  3  |  + schermo

Collegamento a CRIMPARE

Caratteristiche tecniche
Numero di poli 3
Contatto aggiuntivo schermo
Corrente d'esercizio 10 A
Tensione d'esercizio 400 V
Tensione d'isolamento a impulsi       6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza d'isolamento ≥108 Ω
Temperatura massima -30 ... +90 °C
Vita meccanica (cicli) ≥100
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP20, IP65

Materiale (inserti)  Poliammide
Colore (inserti)   RAL 9005 (nero jet)

Materiale (guarnizioni        NBR
Colore (guarnizioni)       Nero
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B

Han® 1 A  Power schermato 10 A  -  400 V

Ordinare i contatti separatamente. 

Ordinare separatamente le
custodie o le guarnizioni per cavi
multipli per realizzare una
connessione IP65.  
Ordinare la leva separatamente.

0.14 ... 2.5 09 10 003 3006 09 10 003 3106Han® 1 A 
Collegamento a crimpare. 

Aggancio a leva. 
Il codice comprende gli
accessori di schermatura 

+ schermo

01
23

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 
   

Han D® 
Contatti torniti a crimpare 
Superficie:
Argentato

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D®

Contatti torniti a crimpare 
Superficie:
Dorato

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Han

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han® 1 A  Power schermato 10 A  -  400 V

Contatti a crimpare per  
Han® 1 A  Power schermato

Caratteristiche tecniche
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Materiale Lega di rame
RoHS conforme con esenzione
Esenzione RoHS 6c: lega di rame contenente fino 

al 4 % di piombo in peso

Dettagli

Note per quanto riguarda la tecnologia a crimpare:
Le sezioni cavo menzionate nel catalogo si riferiscono alla 
sezione geometrica del cavo.

01
24

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006226


Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 
  

Han® 1 A
Collegamento a crimpare. 
Aggancio a scatto (Snap-in). 

Ordinare i contatti separatamente. 
Ordinare separatamente anche le
custodie o le guarnizioni per cavi 
multipli per ottenere una 
connessione IP65.

0.14 ... 2.5 09 10 005 3001 09 10 005 3101

Han® 1 A 
Collegamento a crimpare. 
Aggancio a leva. 

Ordinare i contatti separatamente. 
Ordinare separatamente anche le
custodie o le guarnizioni per cavi 
multipli per ottenere una 
connessione IP65.

Ordinare la leva separatamente.

0.14 ... 2.5 09 10 005 3006 09 10 005 3106

Han

 

Numero di poli

5+ 
10 A   400 V   6 kV   3

Collegamento a CRIMPARE 

Caratteristiche tecniche
Numero di poli 5
Corrente d'esercizio 10 A
Tensione d'esercizio 400 V
Tensione d'isolamento a impulsi          6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza d'isolamento ≥108 Ω
Temperatura massima -30 ... +90 °C
Vita meccanica (cicli) ≥100
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

      IP20, IP65

Materiale (inserti)    Poliammide
Colore (inserti) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)          NBR

Colore (guarnizioni)  Nero
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B

Han® 1 A  Power 10 A  -  400 V

09 10 006 9900 09 10 006 9900Guarnizione per cavi singoli
Materiale: gomma siliconica 

01
25

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 
   

Han D® 
Contatti torniti a crimpare 
Superficie:
Argentato

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D®

Contatti torniti a crimpare 
Superficie:
Dorato

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Han

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han® 1 A  Power 10 A  -  400 V

Contatti a crimpare per  
Han® 1 A  Power

Caratteristiche tecniche
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Materiale Lega di rame
RoHS conforme con esenzione
Esenzione RoHS 6c: lega di rame contenente fino 

al 4 % di piombo in peso

Dettagli

Note per quanto riguarda la tecnologia a crimpare:
Le sezioni cavo menzionate nel catalogo si riferiscono alla 
sezione geometrica del cavo.

01
26

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006226


Identificazione              Pressacavo Codice
   Disegno 

            (dimensioni in mm)

Han® 1 A 
Custodia volante IP65 con pressacavo. 
Uscita cavo diritta

Integrato         09 10 000 0400

Han® 1 A 
Custodia fissa passante diritta IP65 

09 10 000 0300

Dima di foratura

Han

Han® 1 A  Accessori

Caratteristiche tecniche
Temperatura massima -30 ... +90 °C
Vita meccanica (# chiusure)           <10
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP65, IP20

Diametro cavo 5,7 ... 10 mm
Materiale (custodie)   Poliammide
Colore (custodie)     RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) TPE (elastomero termo-plastico)
Colore (guarnizioni)     Giallo
Materiale (accessori)   Poliammide
Colore (accessori)  Nero

Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
EN 61373 Cat 1B
DNV GL

01
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https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100000400
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100000300
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Codice
      Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® 1 A 

Custodia fissa passante angolata IP65

09 10 000 0800

Dima di foratura

Han® 1 A 
Supporto per fissaggio a parete. 
Aggancio a scatto

09 10 000 9908

Han® 1 A 
Custodia volante IP20 con 
supporto anti-strappo per il cavo. 
Il codice comprende:
Custodia + fascetta serracavo

09 10 000 5300

Han

Han® 1 A  Accessori

01
28

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100000800
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100005300
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione      Codice
Disegno 

         (dimensioni in mm)

Han® 1 A 
Tappi per guarnizioni per cavi singoli
(per chiusura fori non utilizzati) 
Materiale: Policarbonato 
La confezione contiene:
20 pezzi su blister

09 10 000 9909

Han® 1 A 
Elementi di codifica per colore. 
Materiale: Poliammide 
La confezione contiene:
10 pezzi su blister

Blu
Verde
Rosso
Viola
Giallo

09 10 000 9902
09 10 000 9903
09 10 000 9901
09 10 000 9905
09 10 000 9904

Han

Han® 1 A  Accessori

Caratteristiche tecniche
Materiale Policarbonato, Poliammide
Colore   Nero, Rosso, Blu, Verde,  

Giallo, Viola.

Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

09 10 000 5200

Identificazione Codice
Disegno 

         (dimensioni in mm)

Han® 1 A 
Leva di aggancio in acciaio inox 
per inserti Han® 1 A predisposti per aggancio a leva.

Vite meccanica (numero di chiusure)        ≥100

Materiale Acciaio inox 

Leva di aggancio
 

01
29

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100009909
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100009902
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100009903
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100009901
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100009905
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09100009904
Marani
Timbro
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Han A

Applicazione

Turbina eolica ENERCON equipaggiata con connettori Han® 3 ATurbina eolica ENERCON equipaggiata con connettori Han® 3 A
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Caratteristiche
• Innovativa tecnologia di collegamento Han-Quick Lock® 

con riduzione dei tempi di cablaggio
• Collegamento a crimpare
• Per applicazioni fino a 250 V / 10 A
• Contatti dorati e argentati
• Compatibile con contatti per termocoppie e in fibra ottica 

plastica ø 1 mm

Dettagli tecnici
Numero di poli 7
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 HB
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 7 D 
② Han® 15 D 
③ Han® 25 D 
④ Han® 40 D 
⑤ Han® 64 D 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
D/DD

Han® 7 D

Marani
Font monospazio
Per versioni con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228

Marani
Linea

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Curva di carico con cavo da 2,5 mm² (Han 7D)

Marani
Font monospazio
Temperatura ambiente (°C)

Marani
Timbro
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento Han-Quick Lock® 
Contatti argentati
 

 
 
SOLO per custodie in plastica

0,25 ... 1,5 09 21 007 2632 09 21 007 2732

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
 
SOLO per custodie in plastica

0,14 ... 2,5 09 21 007 3031 09 21 007 3131

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han 
D/DD

Han® 7 D Taglia 3 A

Numero di poli

7+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210072632
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210072732
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210073031
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210073131
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Caratteristiche
• Innovativa tecnologia di collegamento Han-Quick Lock® 

con riduzione dei tempi di cablaggio
• Collegamento a crimpare
• Contatti dorati e argentati
• Compatibile con custodie metalliche Han® 3 A
• Contatti ad alta densità

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

10 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 50 V AC, 120 V DC
Tensione d’esercizio 
secondo UL

50 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

50 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 HB
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
D/DD

Han® 8 D

Marani
Font monospazio
Per versioni con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento Han-Quick Lock® 
Contatti argentati
 

 
 
Per custodie in plastica e in 
metallo

0,25 ... 1,5 09 36 008 2632 09 36 008 2732

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
 
Per custodie in plastica e in 
metallo

0,14 ... 2,5 09 36 008 3001 09 36 008 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han 
D/DD

Han® 8 D Taglia 3 A

Numero di poli

8
10 A   50 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09360082632
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09360082732
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09360083001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09360083101


02
·
6

Caratteristiche
• Contatti ad alta densità
• per applicazioni fino a 250 V / 10 A
• Collegamento rapido a crimpare
• Contatti dorati e argentati
• Compatibile con contatti per termocoppie e in fibra ottica 

plastica ø 1 mm

Dettagli tecnici
Numero di poli 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    4 kV
grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0, HB
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Dimensioni post wire-wrap 1 x 1 mm
Lunghezza del collegamento 22 mm
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 7 D 
② Han® 15 D 
③ Han® 25 D 
④ Han® 40 D 
⑤ Han® 64 D 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
ATTENZIONE! Si consiglia l’uso dei perni di codifica (vedi capi-
tolo 80)

Han 
D/DD

Han® 15-128 D
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 21 015 3001 09 21 015 3101

1) Distanza per contatto max. 24 mm

Han D® 
Collegamento wire wrap

 

09 21 015 2601 09 21 015 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 15 D Taglia 10 A

Numero di poli

15+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210153001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210153101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210152601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210152701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 21 025 3001 09 21 025 3101

1) Distanza per contatto max. 24 mm

Han D® 
Collegamento wire wrap

 

09 21 025 2601 09 21 025 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 25 D Taglia 16 A

Numero di poli

25+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210253001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210253101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210252601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210252701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 21 040 3001 09 21 040 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han D® 
Collegamento wire wrap

 

09 21 040 2601 09 21 040 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 40 D Taglia 16 B

Numero di poli

40+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210403001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210403101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210402601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210402701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 21 025 3001 09 21 025 3101

1) Distanza per contatto max. 24 mm

Han D® 
Collegamento wire wrap

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

09 21 025 2601 09 21 025 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 50 D Taglia 32 A

Numero di poli

50+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210253001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210253101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210252601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210252701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 21 064 3001 09 21 064 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han D® 
Collegamento wire wrap

 

09 21 064 2601 09 21 064 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 64 D Taglia 24 B

Numero di poli

64+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210643001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210643101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210642601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210642701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 21 040 3001 09 21 040 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han D® 
Collegamento wire wrap

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

09 21 040 2601 09 21 040 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 80 D Taglia 32 B

Numero di poli

80+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210403001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210403101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210402601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210402701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 21 064 3001 09 21 064 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han D® 
Collegamento wire wrap

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

09 21 064 2601 09 21 064 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 128 D Taglia 48 B

Numero di poli

128+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210643001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210643101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210642601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210642701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Argentati
 

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Dorati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Han 
D/DD

Contatti Han D®

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3212
20 10 001 3213

 
20 10 001 3222

20 10 001 3212 + 20 10 001 3222
per Han® 7 D, Han® 8 D, Han® 40 D, Han® 64 
D, Han® 80 D, Han® 128 D

20 10 001 3213 + 20 10 001 3222
per Han® 15 D, Han® 25 D, Han® 50 D

Perno di codifica
(con perdita di contatto) 
 

Solo per inserti con
contatti a crimpare.
 
  
 

 09 33 000 9915

Han 
D/DD

Contatti Han D®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013213
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009915
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Caratteristiche
• Contatti ad alta densità per montaggio in custodie Han B
• Per applicazioni fino a 250 V / 10 A
• Collegamento rapido a crimpare
• Contatti dorati e argentati
• Compatibile con contatti per termocoppie e in fibra ottica

plastica ø 1 mm

Dettagli tecnici
Numero di poli 24, 42, 72, 108, 144, 216
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 24 DD
② Han® 42 DD
③ Han® 72 DD
④ Han® 108 DD

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Han® 24 DD
② Han® 42 DD
③ Han® 72 DD
④ Han® 108 DD

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Si consiglia l’uso dei perni di codifica (vedi capitolo 80)

Han 
D/DD

Han DD®

C
or

re
nt

e 
d'

es
er

ci
zi

o

Temperatura ambiente (°C)

① Han® 28 DD
② Han® 40 DD
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Caratteristiche
• Contatti ad alta densità per montaggio in custodie Han A
• Per applicazioni fino a 250 V / 10 A
• Collegamento rapido a crimpare
• Contatti dorati e argentati
• Compatibile con contatti per termocoppie e in fibra ottica 

plastica ø 1 mm

Dettagli tecnici
Numero di poli 28, 40
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

  
 
 
 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Si consiglia l’uso dei perni di codifica (vedi capitolo 80)

Han 
D/DD

Han DD®

Marani
Font monospazio
Temperatura ambiente (°C)

Marani
Font monospazio
Temperatura ambiente (°C)

Marani
Font monospazio
Han 40 DD

Marani
Font monospazio
Han 28 DD
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 16 024 3001 09 16 024 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 24 DD Taglia 6 B

Numero di poli

24+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160243001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160243101
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Identificazione

Sezione 
cavo 
(mm²)

Codice     Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han DD® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti 
separatamente

0.14 ... 2.5 09 16 028 3001 09 16 028 3101

1) distanza max per contatto: 24 mm

Disposizione contatti (vista lato cavi) 

Dima di foratura per montaggio
senza custodie

Han

Han 28 DD®  Taglia 10 A

Numero di poli

28+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09160283001
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09160283101
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Ordinare i contatti 
separatamente

0.14 ... 2.5 09 16 040 3001 09 16 040 3101

Han

Han 40 DD®   Taglia 16 A

Numero di poli

40+ 
10 A   250 V   4 kV   3

1) distanza max per contatto: 24 mm

Disposizione contatti (vista lato cavi) 

Dima di foratura per montaggio
senza custodie

Identificazione

Sezione 
cavo 
(mm²)

Codice     Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han DD® 
Collegamento a crimpare

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09160403001
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09160403101


02
·

21

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 16 042 3001 09 16 042 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 42 DD Taglia 10 B

Numero di poli

42+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160423001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160423101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 16 072 3001 09 16 072 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 72 DD Taglia 16 B

Numero di poli

72+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160723001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160723101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 16 108 3001 09 16 108 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 108 DD Taglia 24 B

Numero di poli

108+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09161083001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09161083101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® 
Collegamento a crimpare, 
Numerazione 1 ... 72

 
Ordinare i contatti
separatamente
 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 16 072 3001 09 16 072 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

 
 
 
Han DD® 
Collegamento a crimpare 
Numerazione 73 ... 144 
 

 
 Ordinare i contatti
separatamente
 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 16 072 3011 09 16 072 3111

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 144 DD Taglia 32 B

Numero di poli

144+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160723001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160723101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160723011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160723111
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® 
Collegamento a crimpare, 
Numerazione 1 ... 108

 
Ordinare i contatti
separatamente
 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 16 108 3001 09 16 108 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han DD® 
  
Collegamento a crimpare, 
Numerazione 109 ... 216  

Ordinare i contatti
sparatamente
 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14

 

...

 

2,5 09 16 108 3011 09 16 108 3111

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
D/DD

Han® 216 DD Taglia 48 B

Numero di poli

216+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09161083001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09161083101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09161083011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09161083111
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Argentati
 

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Dorati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Han 
D/DD

Contatti Han DD®

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Perno di codifica  
  
 

Sistema di codifica
con perdita di contatto
 

 
                               

                  09 33 000 9915
Han 

D/DD

Contatti Han DD®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009915


Caratteristiche
• Inserti monoblocco con contatti ad altissima densità
• Tensioni fino a 250 V e correnti fino a 10 A
• Collegamento a crimpare, veloce ed affidabile
• Possibilità di utilizzare contatti argentati o dorati

Dettagli tecnici
Numero di poli                           55, 75, 107
Corrente d'esercizio                            10 A
Tensione d'esercizio                            250 V
Tensione d'isolamento (impulsi)          4 kV
Grado di inquinamento                        3
Resistenza d'isolamento                      >1010 Ω
Temperatura d'esercizio                      -40 ... +125 °C
Vita meccanica (cicli)                           ≥500
Materiale (inserti)     Policarbonato
Colore (inserti)    RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

       V-0
C

or
re

nt
e 

(A
) 

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 55 DDD
② Han® 75 DDD
③ Han® 107 DDD

Specifiche e approvazioni
IEC 61984

Note
Si raccomanda l'impiego dei perni guida:

(09 33 000 9908 + 09 33 000 9909) 

Han D

Han® DDD

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2  
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Contatto di terra a crimpare
Particolare del sistema di collegamento del cavo di terra

che utilizza un tradizionale contatto a crimpare Han D. 

Marani
Timbro



Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)                       Maschio              Femmina 

    Codice  Disegno 
                    (dimensioni in mm)

Han® DDD 
Inserti per contatti a crimpare

Collegamento di terra (PE)
con contatto a crimpare Han D® 
 
Ordinare tutti i contatti
separatamente 

0.14 ... 2.5 09 16 055 2001 09 16 055 2101

1) distanza per contatto: max. 21 mm

Disposizione contatti (vista dal lato cavi) 

Dima di foratura per utilizzo degli inserti
senza custodie

Han D

Han® 55 DDD Taglia 6 B

Numero di poli

55+ 
10 A   250 V   4 kV   3

02
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https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09160552001
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09160552101


Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)                      Maschio               Femmina

    Codice    Disegno 
                      (dimensioni in mm)

Han® DDD 
Inserti per contatti a crimpare

0.14 ... 2.5 09 16 075 2001 09 16 075 2101

Han D

Han® 75 DDD Taglia 10 B

Numero di poli

75+ 
10 A   250 V   4 kV   3

Collegamento di terra (PE)
con contatto a crimpare Han D® 
 
Ordinare tutti i contatti
separatamente 

Disposizione contatti (vista dal lato cavi) 

Dima di foratura per utilizzo degli inserti
senza custodie

1) distanza per contatto: max. 21 mm
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https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09160752001
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09160752101


Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)                       Maschio              Femmina

    Codice   Disegno 
                     (dimensioni in mm)

Han® DDD 
Inserti per contatti a crimpare

0.14 ... 2.5 09 16 107 2001 09 16 107 2101

Han D

Han® 107 DDD Taglia 16 B

Numero di poli

107+ 
10 A   250 V   4 kV   3

Collegamento di terra (PE)
con contatto a crimpare Han D® 
 
Ordinare tutti i contatti
separatamente 

1) distanza per contatto: max. 21 mm

Disposizione contatti (vista dal lato cavi) 

Dima di foratura per utilizzo degli inserti
senza custodie
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https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09161072001
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09161072101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Han 
D/DD

Contatti Han DDD®

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
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Han 
D/DD

Disposizione modificata dei contatti per utilizzo con tensioni superiori

Disposizione modificata dei contatti per utiliz-
zo con tensioni superiori

I connettori serie Han DD e Han D,equipaggiati con tutti i contatti disponibili, 
possono essere utilizzati con tensioni fino a 250 V, in grado di inquinamento 3. 
Per impieghi a tensioni fino a 500 V in grado di inquinamento 3, è necessario 
ridurre il numero dei contatti inseriti nel corpo plastico, rispettando gli schemi 
qui sotto riportati.

In accordo con le normative DIN EN 61984, i connettori non devono essere 
accoppiati e disaccoppiati sotto carico elettrico.

Serie Han DD®

10 A   400 V   6 kV   3
Corrente d'esercizio 10 A 
Tensione d'esercizio 400 V  
Tensione di prova ad impulso 6 kV 
Grado di inquinamento 3

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

10 A   500 V   6 kV   3
Corrente d'esercizio 10 A 
Tensione d'esercizio 500 V 
Tensione di prova ad impulso 6 kV 
Grado di inquinamento 3

● Con contatto   ○ Senza contatto   M - Inserto Maschio   F - Inserto Femmina

Serie Han D®

10 A   500 V   6 kV   3
Corrente d'esercizio 10 A 
Tensione d'esercizio 500 V 
Tensione di prova ad impulso 6 kV 
Grado di inquinamento 3

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

● Con contatto   ○ Senza contatto   M - Inserto Maschio   F - Inserto Femmina

Disposizione modificata dei contatti per utiliz-
zo con tensioni superiori

I connettori serie Han DD e Han D,equipaggiati con tutti i contatti disponibili, 
possono essere utilizzati con tensioni fino a 250 V, in grado di inquinamento 3. 
Per impieghi a tensioni fino a 500 V in grado di inquinamento 3, è necessario 
ridurre il numero dei contatti inseriti nel corpo plastico, rispettando gli schemi 
qui sotto riportati.

In accordo con le normative DIN EN 61984, i connettori non devono essere 
accoppiati e disaccoppiati sotto carico elettrico.

Serie Han DD®

10 A   400 V   6 kV   3
Corrente d'esercizio 10 A 
Tensione d'esercizio 400 V  
Tensione di prova ad impulso 6 kV 
Grado di inquinamento 3

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

10 A   500 V   6 kV   3
Corrente d'esercizio 10 A 
Tensione d'esercizio 500 V 
Tensione di prova ad impulso 6 kV 
Grado di inquinamento 3

● Con contatto   ○ Senza contatto   M - Inserto Maschio   F - Inserto Femmina

Serie Han D®

10 A   500 V   6 kV   3
Corrente d'esercizio 10 A 
Tensione d'esercizio 500 V 
Tensione di prova ad impulso 6 kV 
Grado di inquinamento 3

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

● Con contatto   ○ Senza contatto   M - Inserto Maschio   F - Inserto Femmina



Han D

Modified contact arrangement The connector series Han DDD®, Han DD® and Han D® equipped with all 
contacts may be used for voltages up to 250 V, pollution degree 3. A modified 
contact loading arrangement permits use up to 500 V also in the same pollution 
degree.

According to DIN EN 61 984 connectors should not be coupled or decoupled 
under electrical load.

Series Han D®

10 A   500 V   6 kV   3
Rated current 10 A
Rated voltage 500 V
Rated impulse voltage 6 kV
Pollution degree 3

Contact arrangement view from termination side

● Working contact   ○ Without contact   M - Male insert   F - Female insert

Series Han DD®

10 A   400 V   6 kV   3
Rated current 10 A
Rated voltage 400 V 
Rated impulse voltage 6 kV
Pollution degree 3

Contact arrangement view from termination side

10 A   500 V   6 kV   3
Rated current 10 A
Rated voltage 500 V
Rated impulse voltage 6 kV
Pollution degree 3

● Working contact   ○ Without contact   M - Male insert   F - Female insert

Serie Han DDD®

10 A   400 V   6 kV   3
10 A Corrente 

Tensione 400 V  
6 kV Tensione di prova (impulsi)

Grado di inquinamento 3

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

10 A   500 V   6 kV   3
10 A Corrente 

Tensione 500 V 
6 kV Tensione di prova (impulsi)             

Grado di inquinamento 3

● Con contatto   ○ Senza contatto   M - Inserto Maschio   F - Inserto Femmina

Disposizione modificata dei contatti per utilizzo con tensioni superiori
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Han E/
EE

Disposizione modificata dei contatti per utilizzo con tensioni superiori Han® EE

I connettori della serie Han® EE, equipaggiati con tutti i contatti disponibili, possono essere utilizzati  con tensioni fino a 500 V ~ in grado 
di inquinamento 3. Per impieghi fino a 1000 V ~ in grado di inquinamento 3, è necessario ridurre il numero dei contatti inseriti nel corpo 
plastico. Vedi capitolo 00. In accordo con le normative IEC 61984, i connettori non devono essere accoppiati e disaccoppiati sotto carico 
elettrico.

690 V Grado di inquinamento 3
Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

● Con contatto   ○ Senza contatto   M - Inserto Maschio  F - Inserto Femmina

1000 V Grado di inquinamento 3
Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

● Con contatto   ○ Senza contatto   M - Inserto Maschio  F - Inserto Femmina
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Caratteristiche
• Copre una vasta gamma di sezioni collegabili
• Collegamento a vite con linguetta salva-cavo

Dettagli tecnici
Numero di poli 6, 10, 16, 24, 32, 48
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 E 
② Han® 10 E 
③ Han® 16 E Han® 32 E 
④ Han® 24 E Han® 48 E 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 E 
② Han® 10 E 
③ Han® 16 E Han® 32 E 
④ Han® 24 E Han® 48 E 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Montaggio all’interno dell’armadio con accessori della serie Han-
Snap® (vedi capitolo 11)

Compatibile con custodie serie Han® B, Han® M, Han® EMC, 
Han® HPR, Han® Easy Hood (vedi capitolo 31)

Coppia di serraggio viti dei morsetti: 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

Han E/
EE

Han E®
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 33 006 2602 09 33 006 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han E® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo

 

0,75 ... 2,5 09 33 006 2601 09 33 006 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han E® Taglia 6 B

Numero di poli

6+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 33 010 2602 09 33 010 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han E® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo

 

0,75 ... 2,5 09 33 010 2601 09 33 010 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han E®  Taglia 10 B

Numero di poli

10+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 33 016 2602 09 33 016 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han E® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo

 

0,75 ... 2,5 09 33 016 2601 09 33 016 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han E®  Taglia 16 B

Numero di poli

16+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 33 024 2602 09 33 024 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han E® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo

 

0,75 ... 2,5 09 33 024 2601 09 33 024 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han E®  Taglia 24 B

Numero di poli

24+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Collegamento a crimpare, 
numerazione 1 ... 16

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 33 016 2602 09 33 016 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han E® , 
 
Collegamento a crimpare, 
numerazione 17 ... 32

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 33 016 2612 09 33 016 2712

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han E®  Taglia 32 B

Numero di poli

32+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162612
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162712
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
numerazione 1 ... 16

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 33 016 2601 09 33 016 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han E® , 
  
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
numerazione 17 ... 32

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 33 016 2611 09 33 016 2711

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han E®  Taglia 32 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162711
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Collegamento a crimpare, 
numerazione 1 ... 24

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 33 024 2602 09 33 024 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han E® , 
  
Collegamento a crimpare, 
numerazione 25 ... 48

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 33 024 2612 09 33 024 2712

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han E®  Taglia 48 B

Numero di poli

48+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242612
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242712
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
numerazione 1 ... 24

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 33 024 2601 09 33 024 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han E® , 
  
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
numerazione 25 ... 48

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 33 024 2611 09 33 024 2711

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han E®  Taglia 48 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242711
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Caratteristiche
• Tecnologia di collegamento rapido per risparmio ed ottimizza-

zione dei tempi di assemblaggio
• Resistente alle vibrazioni
• Han® ES Press: possibilità di ponticellare contatti tra di loro 

grazie agli appositi ponticelli colorati
• Han® ES Press: Facile realizzazione di contatti in comune, 

così come collegamenti a stella e triangolo
• Han® ESS: due punti di collegamento ogni contatto

Dettagli tecnici
Numero di poli 6, 10, 16, 24, 32, 48
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 ES 
② Han® 10 ES 
③ Han® 16 ES Han® 32 ES 
④ Han® 24 ES Han® 48 ES 

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 ES 
② Han® 10 ES 
③ Han® 16 ES Han® 32 ES 
④ Han® 24 ES Han® 48 ES 

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS
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Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 ES Press 
② Han® 10 ES Press 
③ Han® 16 ES Press Han® 32 ES Press 
④ Han® 24 ES Press Han® 48 ES Press 

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 ES Press 
② Han® 10 ES Press 
③ Han® 16 ES Press Han® 32 ES Press 
④ Han® 24 ES Press Han® 48 ES Press 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 ESS 
② Han® 10 ESS 
③ Han® 16 ESS Han® 32 ESS 
④ Han® 24 ESS Han® 48 ESS 

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 ESS 
② Han® 10 ESS 
③ Han® 16 ESS Han® 32 ESS 
④ Han® 24 ESS Han® 48 ESS 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Montaggio all’interno dell’armadio con accessori della serie Han-
Snap® (vedi capitolo 11)

Compatibile con custodie serie Han® B, Han® M, Han® EMC, 
Han® HPR, Han® Easy Hood (vedi capitolo 31)

Coppia di serraggio viti di fissaggio inserti: 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 

0,14 ... 2,5 09 33 006 2616 09 33 006 2716

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han® ES Press , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 ... 2,5 09 33 006 2648 09 33 006 2748

Distanza per contatto max 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS Taglia 6 B

Numero di poli

6+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062716
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062648
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062748
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ESS , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Due punti di collegamento per 
contatto
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 ... 2,5 09 33 006 2672 09 33 006 2772

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062672
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330062772
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 

0,14 ... 2,5 09 33 010 2616 09 33 010 2716

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han® ES Press , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 ... 2,5 09 33 010 2648 09 33 010 2748

Distanza per contatto max 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 10 B

Numero di poli

10+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102716
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102648
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102748
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ESS , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Due punti di collegamento per 
contatto
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 ... 2,5 09 33 010 2672 09 33 010 2772

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102672
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102772


03
·

18

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 

0,14 ... 2,5 09 33 016 2616 09 33 016 2716

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han® ES Press , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 ... 2,5 09 33 016 2648 09 33 016 2748

Distanza per contatto max 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 16 B

Numero di poli

16+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162716
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162648
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162748
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ESS , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Due punti di collegamento per 
contatto
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 ... 2,5 09 33 016 2672 09 33 016 2772

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162672
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162772
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 

0,14 ... 2,5 09 33 024 2616 09 33 024 2716

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han® ES Press , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 ... 2,5 09 33 024 2648 09 33 024 2748

Distanza per contatto max 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 24 B

Numero di poli

24+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242716
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242648
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242748
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ESS , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Due punti di collegamento per 
contatto
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 ... 2,5 09 33 024 2672 09 33 024 2772

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242672
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242772
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES 
Collegamento a molla, 
numerazione 1 ... 16
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 33 016 2616 09 33 016 2716

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han® ES 
  
Collegamento a molla, 
numerazione 17 ... 32
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 33 016 2626 09 33 016 2726

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 32 B

Numero di poli

32+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162716
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162626
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162726
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES Press 
Collegamento a molla, 
numerazione 1 ... 16
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 33 016 2648 09 33 016 2748

Distanza per contatto max 21 mm

Han® ES Press 
  
Collegamento a molla, 
numerazione 17 ... 32
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

09 33 016 2688 09 33 016 2788

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 32 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162648
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162748
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162688
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162788
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ESS 
Collegamento a molla, 
numerazione 1 ... 16
Contatti argentati
 

 
Due punti di collegamento per 
contatto
Per custodie fisse e volanti 
versione alta
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 33 016 2672 09 33 016 2772

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 32 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162672
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162772


03
·

25

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES 
Collegamento a molla, 
numerazione  1 ... 24
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 33 024 2616 09 33 024 2716

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han® ES 
 
Collegamento a molla, 
numerazione 25 ... 48
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 33 024 2626 09 33 024 2726

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 48 B

Numero di poli

48+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242716
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242626
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242726
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES Press 
Collegamento a molla, 
numerazione 1 ... 24
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 33 024 2648 09 33 024 2748

Distanza per contatto max 21 mm

Han® ES Press 
  
Collegamento a molla, 
numerazione 25 ... 48
Contatti argentati
 

 
Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

09 33 024 2688 09 33 024 2788

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 48 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242648
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242748
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242688
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242788
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ESS 
Collegamento a molla, 
numerazione 1 ... 24
Contatti argentati
 

 
Due punti di collegamento per 
contatto
Per custodie fisse e volanti 
versione alta
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 33 024 2672 09 33 024 2772

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® ES/ES Press/ESS  Taglia 48 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242672
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242772
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Identificazione  Codice
Disegni 

Han® ES Press 
Collegamento: 
2 x 1,  
Trasversale, 
Superficie contatti:
stagnato

Blu
Nero
Rosso

09 33 000 9821
09 33 000 9822
09 33 000 9820

Han® ES Press 
Collegamento: 
1 x 2,  
Longitudinale, 
Superficie contatti:
stagnato

Blu
Nero
Rosso

09 33 000 9841
09 33 000 9852
09 33 000 9830

Han® ES Press 
Collegamento: 
1 x 3,  
Longitudinale, 
Superficie contatti:
stagnato

Blu
Nero
Rosso

09 33 000 9842
09 33 000 9853
09 33 000 9831

Han E/
EE

Ponticelli per Han® ES Press

16 A   500 V   6 kV   3

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di contatto ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0

Dettagli tecnici
Cicli di inserzione/disinserzione ≥5
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Poliammide
Colori (accessori) RAL 3018 (rosso fragola), RAL 

5012 (azzurro), RAL 5004 (blu 
scuro)

RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Utilizzare sempre custodie alte con inserti serie  Han® ES Press.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009821
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009822
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009820
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009841
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009852
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009830
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009842
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009853
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009831
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Identificazione Codice
Disegni 

Han® ES Press 
Collegamento, 
1 x 5, 
Longitudinale, 
Superficie contatti:
stagnato

Blu
Nero
Rosso

09 33 000 9844
09 33 000 9855
09 33 000 9833

Han® ES Press 
Collegamento: 
1 x 8, 
Longitudinale, 
Superficie contatti:
stagnato

Blu
Nero
Rosso

09 33 000 9847
09 33 000 9858
09 33 000 9836

Han® ES Press , 
Collegamento: 
1 x 12,  
Longitudinale, 
Superficie contatti:
stagnato

Blu
Nero
Rosso

09 33 000 9851
09 33 000 9862
09 33 000 9840

Han E/
EE

Ponticelli per Han® ES Press

09 33 000 9854
09 33 000 9843
09 33 000 9832

Han® ES Press 
Collegamento, 
1 x 4, 
Longitudinale, 
Superficie contatti:
stagnato

Nero
Blu
Rosso

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009844
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009855
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009833
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009847
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009858
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009836
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009851
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009862
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009840
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Caratteristiche
• Contatti a crimpare ad alta densità
• Inserto codificato
• Contatti dorati e argentati

Dettagli tecnici
Numero di poli 10, 18, 32, 46, 64, 92
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 10 EE 
② Han® 18 EE 
③ Han® 32 EE Han® 64 EE 
④ Han® 46 EE Han® 92 EE 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 10 EE 
② Han® 18 EE 
③ Han® 32 EE Han® 64 EE 
④ Han® 46 EE Han® 92 EE 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Montaggio all’interno dell’armadio con accessori della serie Han-
Snap® (vedi capitolo 11)

Compatibile con custodie serie Han® B, Han® M, Han® EMC, 
Han® HPR, Han® Easy Hood (vedi capitolo 31)

Coppia di serraggio viti di fissaggio inserti: 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

Han E/
EE

Han® EE
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EE 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 010 3001 09 32 010 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® EE Taglia 6 B

Numero di poli

10+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320103001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320103101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EE 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 018 3001 09 32 018 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® EE  Taglia 10 B

Numero di poli

18+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320183001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320183101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EE 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 032 3001 09 32 032 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® EE  Taglia 16 B

Numero di poli

32+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320323001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320323101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EE 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 046 3001 09 32 046 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® EE  Taglia 24 B

Numero di poli

46+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320463001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320463101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EE 
Collegamento a crimpare, 
numerazione 1 ... 32

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 32 032 3001 09 32 032 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han® EE 
  
Collegamento a crimpare, 
numerazione 33 ... 64

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 32 032 3011 09 32 032 3111

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® EE  Taglia 32 B

Numero di poli

64+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320323001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320323101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320323011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320323111
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EE 
Collegamento a crimpare, 
numerzione 1 ... 46

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 32 046 3001 09 32 046 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han® EE 
  
Collegamento a crimpare, 
numerazione 47 ... 92

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 4 09 32 046 3011 09 32 046 3111

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® EE  Taglia 48 B

Numero di poli

92+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320463001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320463101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320463011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320463111
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Caratteristiche
• Contatti a crimpare ad alta densità
• Inserto codificato
• Contatti dorati e argentati

Dettagli tecnici
Numero di poli 40, 64
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 64 EEE / 1.5 mm² 
② Han® 64 EEE / 2.5 mm² 
③ Han® 64 EEE / 4 mm² 
④ Han® 40 EEE / 1.5 mm² 
⑤ Han® 40 EEE / 2.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Montaggio all’interno dell’armadio con accessori della serie Han-
Snap® (vedi capitolo 11)

Compatibile con custodie serie Han® B, Han® M, Han® EMC, 
Han® HPR, Han® Easy Hood (vedi capitolo 31)

Coppia di serraggio viti di fissaggio inserti: 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

Han E/
EE

Han® EEE
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EEE 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 040 3001 09 32 040 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® EEE Taglia 16 B

Numero di poli

40+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320403001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320403101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EEE 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 064 3001 09 32 064 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han E/
EE

Han® EEE  Taglia 24 B

Numero di poli

64+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320643001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320643101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti Argentati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E/
EE

Contatti

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Contatti anticipati , 
Superficie contatti:
Contatti Argentati

0,75 ... 1
1,5
2,5

09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111

 
 
 

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

 

20 10 001 3311 20 10 001 3321

Zona di crimpatura

Han E®  
Han® EE  
Han® EEE , 
Perno di codifica

Solo per inserti a crimpare

 09 33 000 9954

Han E/
EE

Contatti

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013321
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009954
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Han 
Hv E

Differenze tra custodie standard e Han Hv E®

Custodie speciali Han Hv E® 
Compatibili con 
Han Hv E® per collegamento a vite

Isolante 
per aumentare

l‘isolamento elettrico 

Custodie standard Han® B
Compatibili con 
Han® Hv ES per collegamento a molla (cage-clamp) 
and Han Hv E® per collegamento a crimpare

Barra di codifica

Codifica Han Hv E®
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Caratteristiche
• Sviluppato per applicazioni fino a 830 V
• Disponibile con diversi sistemi di collegamento

Dettagli tecnici
Numero di poli 3, 6, 10, 12, 20
Contatti aggiuntivi + 2 contatti anticipati aggiuntivi, 

+ 4 contatti anticipati aggiuntivi
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

16 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    8 kV
grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS                                            Conforme

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 3 Hv E  
② Han® 6 / 12 Hv E 
③ Han® 10 / 16 / 20 / 32 Hv E 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Han® 3 Hv E 
② Han® 6 / 12 Hv E 
③ Han® 10 / 16 / 20 / 32 Hv E 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076

Dettagli applicativi
Gli inserti Han Hv E® a vite devono essere alloggiati nelle custo-
die Han Hv E®

Coppia di serraggio 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

Han 
Hv E

Han Hv E®
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han Hv E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 4 09 34 003 2602 09 34 003 2702

Han Hv E® , 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati

 

0,75 ... 2,5 09 34 003 2601 09 34 003 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 3 Hv E
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 3 Hv E Taglia 10 B

Numero di poli

3+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 2 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340032602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340032702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340032601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340032701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han Hv E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 4 09 34 006 2602 09 34 006 2702

Han Hv E® , 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati

 

0,75 ... 2,5 09 34 006 2601 09 34 006 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 6 Hv E
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 6 Hv E Taglia 16 B

Numero di poli

6+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 2 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han Hv E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 4 09 34 010 2602 09 34 010 2702

Han Hv E® , 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati

 

0,75 ... 2,5 09 34 010 2601 09 34 010 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 10 Hv E
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 10 Hv E Taglia 24 B

Numero di poli

10+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 2 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han Hv E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,5 ... 4 09 34 006 2602 09 34 006 2702

Han Hv E® , 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 34 006 2601 09 34 006 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 12 Hv E
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 12 Hv E Taglia 32 B

Numero di poli

12+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 4 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han Hv E® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,5 ... 4 09 34 010 2602 09 34 010 2702

Han Hv E® , 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 34 010 2601 09 34 010 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 20 Hv E
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 20 Hv E Taglia 48 B

Numero di poli

20+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 4 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102701
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Caratteristiche
• Sviluppato per applicazioni fino a 690 V
• Non necessita utensili dedicati

Dettagli tecnici
Numero di poli 16, 32
Contatti aggiuntivi + 2 contatti anticipati aggiuntivi, 

+ 4 contatti anticipati aggiuntivi
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

16 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio
contatto-contatto

690 V

Tensione d'isolamento (impulsi)    6 kV
Grado di inquinamento   3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS                                            Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 3 Hv E  
② Han® 6 / 12 Hv E 
③ Han® 10 / 16 / 20 / 32 Hv E 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Han® 3 Hv E 
② Han® 6 / 12 Hv E 
③ Han® 10 / 16 / 20 / 32 Hv E 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076

Dettagli applicativi
Gli inserti Han Hv E® a vite devono essere alloggiati nelle custo-
die Han Hv E®

Coppia di serraggio 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

Han 
Hv E

Han® 16 / 32 Hv E
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han Hv E® , 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

0,75 ... 2,5 09 34 016 2601 09 34 016 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 16 Hv E
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 16 Hv E Taglia 24 B

Numero di poli

16+ 
16 A   400/690 V   6 kV   3
+ 2 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340162601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340162701
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han Hv E® , 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,75 ... 2,5 09 34 016 2601 09 34 016 2701

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 32 Hv E
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 32 Hv E Taglia 48 B

Numero di poli

32+ 
16 A   400/690 V   6 kV   3
+ 4 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340162601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340162701
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Caratteristiche
• Sviluppato per applicazioni fino a 830 V
• Collegamento a molla ad elevata affidabilità
• Non necessita utensili dedicati
• Resistente alle vibrazioni

Dettagli tecnici
Numero di poli 3, 6, 10, 12, 20
Contatti aggiuntivi + 2 contatti anticipati aggiuntivi, 

+ 4 contatti anticipati aggiuntivi
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984

16 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione d'isolamento (impulsi)    8 kV
Grado di inquinamento   3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS                                            Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 3 Hv ES 
② Han® 6 Hv ES / Han® 12 Hv ES 
③ Han® 10 Hv ES / Han® 20 Hv ES 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Han® 3 Hv ES 
② Han® 6 Hv ES / Han® 12 Hv ES 
③ Han® 10 Hv ES / Han® 20 Hv ES 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076

Dettagli applicativi
Accoppiamento non possibile con inserti Han Hv E® a vite/crimp

Coppia di serraggio 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

Han 
Hv E

Han® Hv ES
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Hv ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 

0,14 ... 2,5 09 34 003 2616 09 34 003 2716

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 3 Hv ES
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 3 Hv ES Taglia 10 B

Numero di poli

3+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 2 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340032616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340032716
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Hv ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 

0,14 ... 2,5 09 34 006 2616 09 34 006 2716

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 6 Hv ES
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 6 Hv ES Taglia 16 B

Numero di poli

6+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 2 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062716
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Hv ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 

0,14 ... 2,5 09 34 010 2616 09 34 010 2716

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 10 Hv ES
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 10 Hv ES Taglia 24 B

Numero di poli

10+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 2 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102716
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Hv ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 34 006 2616 09 34 006 2716

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 12 Hv ES
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 12 Hv ES Taglia 32 B

Numero di poli

12+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 4 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340062716
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Hv ES , 
Collegamento a molla, 
Contatti aregentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

0,14 ... 2,5 09 34 010 2616 09 34 010 2716

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Han® 20 Hv ES
w Contatti di potenza
◐ Contatti anticipati
○ Senza contatto

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
Hv E

Han® 20 Hv ES Taglia 48 B

Numero di poli

20+ 
16 A   830 V   8 kV   3
+ 4 contatti anticipati aggiuntivi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340102716
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie:
Argentata

 

0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Contatti anticipati, 
Superficie:
Argentata

0,75 ... 1
1,5
2,5

09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111

 
 
 

Han 
Hv E

Contatti

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS conforme con esenzione

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006111
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Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Policarbonato, Acciaio inox
Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS                                            Conforme

Specifiche ed approvazioni
DNV GL

Dettagli applicativi
Custodia speciali per inserti Han Hv E® a vite

Custodie standard vedi capitolo 31

Han 
Hv E

Custodie
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han Hv E® , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 34 003 0420
19 34 003 0421

Han Hv E® , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20 19 34 003 0520

Han Hv E® , 
Custodie fisse passanti, 
Han-Easy Lock®

09 34 003 0301

Dima di foratura 60 x 35 mm

Han Hv E® , 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
Han-Easy Lock®

2x M20 19 34 003 0270

Han Hv E® , 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M20
1x M25

19 34 003 0730
19 34 003 0731

Han 
Hv E

Custodie Taglia 10 B

Custodia speciali per inserti Han Hv E® a vite
Aggancio a doppia leva

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340030420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340030421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340030520
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340030301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340030270
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340030730
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340030731
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han Hv E® , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25 19 34 006 0421

Han Hv E® , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25 19 34 006 0521

Han Hv E® , 
Custodie fisse passanti, 
Han-Easy Lock®

09 34 006 0301

Dima di foratura 82 x 35mm

Han Hv E® , 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
Han-Easy Lock®

2x M25 19 34 006 0271

Han Hv E® , 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32

19 34 006 0731
19 34 006 0732

Han 
Hv E

Custodie  Taglia 16 B

Custodia speciali per inserti Han Hv E® a vite
Aggancio a doppia leva

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340060421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340060521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340060301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340060271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340060731
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340060732
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han Hv E® , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32 19 34 010 0422

Han Hv E® , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25 19 34 010 0521

Han Hv E® , 
Custodie fisse passanti, 
Han-Easy Lock®

09 34 010 0301

Dima di foratura 108 x 35 mm

Han Hv E® , 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
Han-Easy Lock®

2x M25 19 34 010 0271

Han Hv E® , 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M32 19 34 010 0732

Han 
Hv E

Custodie  Taglia 24 B

Custodia speciali per inserti Han Hv E® a vite
Aggancio a doppia leva

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340100422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340100521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09340100301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340100271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19340100732
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Han-
Com

La gamma

Taglia Descrizione

10 B

Parte di potenza 
Parte ausiliaria 

Han® K 8/24 
16 A / 230/400 V 
10 A / 160 V 

Han® K 4/4 
63 A / 690 V 
16 A / 230 V 

Han® K 32/55 
10 A / 250 V 
4 A / 50 V 

16 B

Parte di potenza 
Parte ausiliaria 

Han® K 4/0, 4/2 
80 A / 830 V 
16 A / 400 V 

Han® K 6/12 
40 A / 690 V 
10 A / 230/400 V 

Han® K 6/36 
40 A / 690 V 
10 A / 160 V 

Han® K 12/2 
40 A / 690 V 
10 A / 250 V 

24 B

Parte di potenza 
Parte ausiliaria 

Han® K 4/8 
80 A / 400 V 
16 A / 400 V 

Han® K 6/6 
100 A / 690 V 
16 A / 400 V 

Han® K 8/0 
100 A / 690 V 
 

32 B Contiene 2 inserti taglia 16 B

48 B Contiene 2 inserti taglia 24 B
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Han-
Com

La gamma

Taglia Descrizione

10 B

Parte di potenza 
Parte ausiliaria 

Han® K 8/24 
16 A / 230/400 V 
10 A / 160 V 

Han® K 4/4 
63 A / 690 V 
16 A / 230 V 

Han® K 32/55 
10 A / 250 V 
4 A / 50 V 

16 B

Parte di potenza 
Parte ausiliaria 

Han® K 4/0, 4/2 
80 A / 830 V 
16 A / 400 V 

Han® K 6/12 
40 A / 690 V 
10 A / 230/400 V 

Han® K 6/36 
40 A / 690 V 
10 A / 160 V 

Han® K 12/2 
40 A / 690 V 
10 A / 250 V 

24 B

Parte di potenza 
Parte ausiliaria 

Han® K 4/8 
80 A / 400 V 
16 A / 400 V 

Han® K 6/6 
100 A / 690 V 
16 A / 400 V 

Han® K 8/0 
100 A / 690 V 
 

32 B Contiene 2 inserti taglia 16 B

48 B Contiene 2 inserti taglia 24 B

La gamma

Tipo

Dettagli tecnici Custodie compa-
tibiliParte di potenza Parte ausiliaria

Numero 
di poli A V ∼ Collegamento Numero 

di poli A V ∼ Collegamento Taglia

Han® K 4/0 4 + terra 80 830 Vite — — — — 16 B, 32 B

Han® K 4/2 4 + terra 80 830 Vite 2 16 400 Vite 16 B, 32 B

Han® K 4/4 4 + terra 63 690 Vite assiale 4 16 250 A molla 10 B

Han® K 4/8 4 + terra 80 400 Vite 8 16 400 Vite 24 B, 48 B

Han® K 6/6 6 + terra 100 690 Vite assiale 6 16 400 Vite 24 B, 48 B

Han® K 6/12 6 + terra 40 690 Vite assiale 12 10 230/400 Vite 16 B, 32 B

Han® K 6/36 6 + terra 40 690 A crimpare 36 10 160 A crimpare 16 B, 32 B

Han® K 8/0 8 + terra 100 690 Vite assiale — — — — 24 B, 48 B

Han® K 8/24 8 + terra 16 230/400 A crimpare 24 10 160 A crimpare 10 B

Han® K 12/2 12 + 
terra 40 690 A crimpare 2 10 250 A crimpare 16 B, 32 B

Han® K 32/55 32 + 
terra 10 250 A crimpare 55 4 50 A crimpare 10 B

Criteri di identificazione
Han® K 6/12
 Han®  Connettori Industriali Han®

 K  Serie Han® K / Han-Com®

 6  Numero contatti di potenza
 12  Numero contatti ausiliari

Numerazione dei contatti
Connettori Han® K da   1 a ... (parte di potenza) 
 da 11 a... (parte ausiliaria)
Eccezioni
Han® K 4/8 e Han® K 8/24 da 1 a ... (consecutivamente)
Han® K 12/2 da 1 a 12 (parte di potenza) 
 con „a“ e „b“ (parte ausiliaria)

Note
Per il cablaggio di circuiti con tensioni diverse in un solo cavo (e relativo connettore), le normative di riferimento sono:

DIN VDE 0100-410/06.2007 § 411.3.1.1 and DIN EN 60 204/06.2007 § 13.1.3

Accessori
Utensili a crimpare  capitolo 90 
Pressacavi  capitolo 80 
Sistemi di codifica per custodie  capitolo 80 
Etichette approvazione CSA  capitolo 80 
Han-Snap®  capitolo 11 
Adattatori per PCB capitolo 80
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Han-
Com

Istruzioni per l’assemblaggio Han® K 4/4

Descrizione Illustrazione  Dimensioni in mm

Step 1:
Contatti ausiliari: 
Inserire un cacciavite (0.5 x 3.5) nella cavità 
rettangolare. Spellare l'isolante ed inserire il 
cavo nella cavità circolare. 
 
Contatti di potenza: 
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità in modo che l'isolante vada in battuta 
sul corpo del morsetto.  
Non attorcigliare i trefoli del cavo. 

l: Lunghezza di spellatura per contatti ausiliari

L: Lunghezza di spellatura per contatti di potenza

Step 2:
Contatti ausiliari: 
Inserire un cacciavite (0.5 x 3.5) nella cavità 
rettangolare. 
 
Contatti di potenza: 
Spingere il cavo nel contatto, mantenerlo in 
posizione e serrare la vite assiale con una 
chiave a brugola SW 2.5 inserita nel con-
tatto dalla parte opposta a quella del cavo. 
Applicare la coppia di chiusura indicata nella 
pagina relativa.

Step 3:
Collegamento realizzato

Illustrazione riferita ad inserto maschio. Stesse procedure per inserto femmina.
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Han-
Com

Istruzioni per l’assemblaggio Han® K 6/12

Descrizione Illustrazione  Dimensioni in mm

Step 1:
Contatti ausiliari: 
Inserire un cacciavite (0.5 x 3.5) nella cavità 
rettangolare. Spellare l'isolante ed inserire il 
cavo nella cavità circolare. 
 
Contatti di potenza: 
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità in modo che l'isolante vada in battuta 
sul corpo del morsetto.  
Non attorcigliare i trefoli del cavo. 

l: Lunghezza di spellatura per contatti ausiliari

L: Lunghezza di spellatura per contatti di potenza

Step 2:
Contatti ausiliari: 
Inserire un cacciavite (0.5 x 3.5) nella cavità 
rettangolare. 
 
Contatti di potenza: 
Spingere il cavo nel contatto, mantenerlo in 
posizione e serrare la vite assiale con una 
chiave a brugola SW 2.5 inserita nel con-
tatto dalla parte opposta a quella del cavo. 
Applicare la coppia di chiusura indicata nella 
pagina relativa.

Step 3:
Collegamento realizzato

Descrizione Illustrazione  Dimensioni in mm

Step 1:
Contatti ausiliari: 
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità circolare. 
 
Contatti di potenza: 
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità in modo che l'isolante vada in battuta 
sul corpo del morsetto.  
Non attorcigliare i trefoli del cavo.  

l: Lunghezza di spellatura per contatti ausiliari

L: Lunghezza di spellatura per contatti di potenza

Step 2:
Contatti ausiliari: 
Serrare la vite del contatto con un cacciavite 
(0.5 x 3.5) applicando la coppia indicata nella 
pagina relativa. 
 
Contatti di potenza: 
Contatti di potenza: 
Spingere il cavo nel contatto, mantenerlo in 
posizione e serrare la vite assiale con una 
chiave a brugola (SW 2) inserita nel con-
tatto dalla parte opposta a quella del cavo. 
Applicare la coppia di chiusura indicata nella 
pagina relativa. 

Step 3:
Collegamento realizzato

Illustrazione riferita ad inserto maschio. Stesse procedure per inserto femmina.
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Han-
Com

Istruzioni per l’assemblaggio Han® K 6/6

Descrizione Illustrazione  Dimensioni in mm

Step 1:
Contatti ausiliari: 
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità circolare. 
 
Contatti di potenza: 
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità in modo che l'isolante vada in battuta 
sul corpo del morsetto.  
Non attorcigliare i trefoli del cavo. 

l: Lunghezza di spellatura per contatti ausiliari

L: Lunghezza di spellatura per contatti di potenza

Step 2:
Contatti ausiliari: 
Serrare la vite del contatto con un cacciavite 
(0.5 x 3.5) applicando la coppia indicata nella 
pagina relativa. 
 
Contatti di potenza: 
Spingere il cavo nel contatto, mantenerlo in 
posizione e serrare la vite assiale con una 
chiave a brugola (SW 4) inserita nel con-
tatto dalla parte opposta a quella del cavo. 
Applicare la coppia di chiusura indicata nella 
pagina relativa. 

Step 3:
Collegamento realizzato

Illustrazione riferita ad inserto maschio. Stesse procedure per inserto femmina.
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Com

Istruzioni per l’assemblaggio Han® K 8/0

Descrizione Illustrazione  Dimensioni in mm

Step 1:
Contatti ausiliari: 
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità circolare. 
 
Contatti di potenza: 
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità in modo che l'isolante vada in battuta 
sul corpo del morsetto.  
Non attorcigliare i trefoli del cavo. 

l: Lunghezza di spellatura per contatti ausiliari

L: Lunghezza di spellatura per contatti di potenza

Step 2:
Contatti ausiliari: 
Serrare la vite del contatto con un cacciavite 
(0.5 x 3.5) applicando la coppia indicata nella 
pagina relativa. 
 
Contatti di potenza: 
Spingere il cavo nel contatto, mantenerlo in 
posizione e serrare la vite assiale con una 
chiave a brugola (SW 4) inserita nel con-
tatto dalla parte opposta a quella del cavo. 
Applicare la coppia di chiusura indicata nella 
pagina relativa. 

Step 3:
Collegamento realizzato

Descrizione Illustrazione  Dimensioni in mm

Step 1:
Spellare l'isolante ed inserire il cavo nella 
cavità in modo che l'isolante vada in battuta 
sul corpo del morsetto.  
Non attorcigliare i trefoli del cavo. 

L: Lunghezza di spellatura per contatti di potenza

Step 2:
Spingere il cavo nel contatto, mantenerlo in 
posizione e serrare la vite assiale con una 
chiave a brugola (SW 4) inserita nel con-
tatto dalla parte opposta a quella del cavo. 
Applicare la coppia di chiusura indicata nella 
pagina relativa. 

Step 3:
Collegamento realizzato

Illustrazione riferita ad inserto maschio. Stesse procedure per inserto femmina.
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti di potenza per collegamento a vite assiale
• Collegamento a molla per area di segnale
• Stessa sezione dei cavi per contatti di terra e contatti di poten-

za

Dettagli tecnici
Numero di poli 4 di potenza
Contatti aggiuntivi + 4 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

63 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 63 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova                         8 kV (impulsi)
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

16 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnali) 16 A
Tensione d’esercizio (segnali) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV (impulsi)
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

230 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.5 mΩ
Resistenza di contatto 
(contatti di segnale)

≤3 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 16 mm² 
② Sezione conduttori 22 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Chiave esagonale (A/F 2,5) vedi capitolo 90

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Com

Han® K 4/4
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® , 
Collegamento a vite assiale / 
Collegamento a molla 
Contatti argentati
 

 
Finger protected

6 ... 16
10 ... 22

09 38 008 2601
09 38 008 2602

09 38 008 2701
09 38 008 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Han-Com® , 
Collegamento a vite assiale / 
Collegamento a molla 
Contatti argentati
 

No finger protected

6 ... 16
10 ... 22

09 38 008 2611
09 38 008 2612

 
 

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatti ausiliari :
Sezione conduttori:         0.14 ... 2.5 mm²
Lunghezza di spellatura: 7 ... 9 mm

Han-
Com

Han® K 4/4 Taglia 10 B

Numero di poli

4+ 
63 A   690 V   8 kV   3
+ 4 contatti di segnale
16 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380082601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380082602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380082701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380082702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380082611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380082612
Marani
Font monospazio
Per il serraggio dei contattiutilizzare una chiavea brugola da 2,5 mm
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti ausiliari e di potenza per collegamento a crimpare
• Utilizza contatti standard Han E® e Han D®

Dettagli tecnici
Numero di poli 8 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 24 contatti di segnale 

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV (impulsi)
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche, 
segnale

10 A   160 V   2,5 kV   3

Corrente d’esercizio (segnali) 10 A
Tensione d’esercizio (segnali) 160 V
Tensione di prova (segnale) 2.5 kV (impulsi)
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

300 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

300 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ, ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 HB
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 4 mm² 
② Sezione conduttori 2.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Resistenza di contatto per contatti Han D® crimp: ≤ 3 mOhm

Resistenza di contatto per contatti Han E® crimp: ≤ 1 mOhm

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.
Estrattore per contatti di potenza (Han E®)

① Inserire a fondo un cacciavite a croce (taglia 0) nel foro adia-
cente al contatto, fino a raggiungere il fondo
② Estarre il contatto tirandolo dal cavo

Han-
Com

Han® K 8/24
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 38 032 3001 09 38 032 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han-
Com

Han® K 8/24 Taglia 10 B

Numero di poli

8+ 
16 A   230/400 V   4 kV   3
+ 24 contatti di segnale
10 A   160 V   2,5 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380323001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380323101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...:09 99 000 0012
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti dorati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Han E® 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

 

0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6107

09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E® 
Contatti a crimpare, 
Contatti dorati
 

 

0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han-
Com

Han® K 8/24 Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...:09 99 000 0012

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 33 ...:09 99 000 0319
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® 
Contatti a crimpare, 
Contatti anticipati , 
Superficie contatti:
Argentati

0,75 ... 1
1,5
2,5

09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111

 
 
 

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Han-
Com

Han® K 8/24 Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 20 10 ...:09 99 000 0012

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 33 ...:09 99 000 0319



05
·

14

Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti ausiliari e di potenza per collegamento a crimpare
• Utilizza contatti standard Han D® e Han® D-sub

Dettagli tecnici
Numero di poli 32 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 55 contatti di segnale 

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

10 A   250 V   4 kV   2

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV (impulsi)
Grado di inquinamento 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

4 A   50 V   0,8 kV   2

Corrente d’esercizio (segnale) 4 A
Tensione d’esercizio (segnale) 50 V
Tensione di prova (segnale) 0.8 kV (impulsi)
Grado di inquinamento 
(segnale)

2

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Com

Han® K 32/55
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,09 ... 2,5 09 38 087 3001 09 38 087 3101

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

D-Sub, 
Contatti torniti a crimpare 
  
Contatti singoli

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Han-
Com

Han® K 32/55 Taglia 10 B

Numero di poli

32+ 
10 A   250 V   4 kV   2
+ 55 contatti di segnale
4 A   50 V   0,8 kV   2

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380873001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380873101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008476
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...:09 99 000 0012

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 67 ...:09 99 000 0368
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Caratteristiche
• Collegamento a vite
• Niente contatti ausiliari

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

80 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 80 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

300 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 16 mm² 
② Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

In accordo con le normative di riferimento è obbligatorio intestare 
i cavi con puntalini se i morsetti non presentano la linguetta 
salva-cavo (vedi capitolo 00 “collegamento a vite”)

Han-
Com

Han® K 4/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

1,5 ... 16 09 38 006 2611 09 38 006 2711

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-
Com

Han® K 4/0 Taglia 16 B

Numero di poli

4+ 
80 A   830 V   8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380062611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380062711
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Collegamento a vite sia per i contatti ausiliari che per quelli di 

potenza

Dettagli tecnici
Numero di poli 4 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

80 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 80 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 16 A
Tensione d’esercizio (segnale) 400 V
Tensione di prova (segnale) 6 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

600 V

Tensione d’esercizio secondo 
secondo CSA

300 V

Tensione d’esercizio 
CSA (segnale)

300 V

Resistenza di isolamento     ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Resistenza di contatto 
(contatti di segnale)

≤1 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 16 mm² 
② Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

In accordo con le normative di riferimento è obbligatorio intestare 
i cavi con puntalini se i morsetti non presentano la linguetta 
salva-cavo (vedi capitolo 00 “collegamento a vite”)

Han-
Com

Han® K 4/2

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

1,5 ... 16 09 38 006 2601 09 38 006 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatti ausiliari :
Sezione conduttori 0.5 ... 2.5 mm²
Lunghezza di spellatura 7.5 mm
Coppia di serraggio 0.5 Nm

Han-
Com

Han® K 4/2 Taglia 16 B

Numero di poli

4+ 
80 A   830 V   8 kV   3
+ 2 contatti di segnale
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380062601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380062701
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti di potenza per collegamento a vite assiale
• Contatti ausiliari per collegamento a vite

Dettagli tecnici
Numero di poli 6 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 12 contatti di segnale 

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

40 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

10 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio
contatto-terra (segnale)

230 V

Tensione d’esercizio
contatto-contatto (segnale)

400 V

Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

300 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

300 V

Resistenza di isolamento              1010 Ω
Resistenza di contatto (segnale)   0.5 mΩ
Resistenza di contatto 
contatti di segnale)

≤3 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 10 mm² 
② Sezione conduttori 6 mm² 
③ Sezione conduttori 4 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Chiave esagonale (A/F 2) vedi capitolo 90

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Com

Han® K 6/12 - Collegamento a vite assiale / vite

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a vite assiale / 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

2,5 ... 8
6 ... 10

09 38 018 2601
09 38 018 2602

09 38 018 2701
09 38 018 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatti ausiliari :
Sezione conduttori 0.2 ... 2.5 mm²
Lunghezza di spellatura 7.5 mm
Coppia di serraggio 0.5 Nm

Han-
Com

Han® K 6/12 - Collegamento a vite assiale / vite Taglia 16 B

Numero di poli

6+ 
40 A   690 V   8 kV   3
+ 12 contatti di segnale
10 A   230/400 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380182601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380182602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380182701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380182702
Marani
Font monospazio
Per il serraggio dei contattiutilizzare una chiavea brugola da 2 mm
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti di potenza per collegamento a crimpare
• Contatti ausiliari per collegamento a crimpare

Dettagli tecnici
Numero di poli 6 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 12 contatti di segnale 

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

40 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

10 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio
contatto-terra (segnale)

230 V

Tensione d’esercizio
contatto-contatto (segnale)

400 V

Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

300 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

300 V

Resistenza di isolamento              1010 Ω
Resistenza di contatto (segnale)   0.5 mΩ
Resistenza di contatto 
contatti di segnale)

≤3 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 10 mm² 
② Sezione conduttori 6 mm² 
③ Sezione conduttori 4 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Han-
Com

Han® K 6/12 - Collegamento a crimpare

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a crimpare 
Contatti argentati / dorati 
Ordinare i contatti separatamente
 

 

0,14 ... 6
 

09 38 018 3002
 

09 38 018 3102
 

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatti di potenza:
Sezione conduttori: 1,5 ... 6 mm²
Lunghezza di spellatura: 9.5 mm
 
Contatti ausiliari :
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Lunghezza di spellatura: 8 mm

Han-
Com

Han® K 6/12 - Collegamento a crimpare Taglia 16 B

Numero di poli

6+ 
40 A   690 V   8 kV   3
+ 12 contatti di segnale
10 A   230/400 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380182601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380182602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380182701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380182702
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

    Codice Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

 
  
 
 

 

  

Han® C 
Contatti di potenza a crimpare 
Contatti argentati
 

1.5
2.5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

Han D®

Contatti di segnale a crimpare, 
Contatti argentati
 

0.14

 ... 

0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D®

Contatti di segnale a crimpare 
Contatti dorati
 

0.14

 

...

 

0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Perni di codifica (opzionali) 09 12 000 9922 09 12 000 9922

Han

Han® K 6/12 - Collegamento a crimpare

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09380183002
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09380183102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09120009922
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09120009922
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...:09 99 000 0012

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 32 ...:09 99 000 0305
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti ausiliari e di potenza per collegamento a crimpare
• Utilizza contatti standard Han® C e Han D®

Dettagli tecnici
Numero di poli 6 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 36 contatti di segnale 

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

40 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

10 A   160 V   2,5 kV   3

Corrente d’esercizio               10 A
Tensione d’esercizio                      160 V
Tensione di prova                          2.5 kV
Grado di inquinamento 
 

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

300 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

300 V

Resistenza di isolamento     ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ, ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 6 mm² 
② Sezione conduttori 4 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Resistenza di contatto per contatti Han D® crimp: ≤ 3 mOhm

Resistenza di contatto per contatti Han® C crimp: ≤ 1 mOhm

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Com

Han® K 6/36

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 6 09 38 042 3001 09 38 042 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm
Diametro max dell’isolante 5 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han® C 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

1,5
2,5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han-
Com

Han® K 6/36 Taglia 16 B

Numero di poli

6+ 
40 A   690 V   8 kV   3
+ 36 contatti di segnale
10 A   160 V   2,5 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380423001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380423101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...:09 99 000 0012
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti dorati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Han-
Com

Han® K 6/36 Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...:09 99 000 0012

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 20 10 ...:09 99 000 0012
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti ausiliari e di potenza per collegamento a crimpare
• Utilizza contatti standard Han® C e Han D®

Dettagli tecnici
Numero di poli 12 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

40 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

300 V

Tensione d’esercizio secondo 
CSA (segnale)

300 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ, ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 6 mm² 
② Sezione conduttori 4 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Resistenza di contatto per contatti Han D® crimp: ≤ 3 mOhm

Resistenza di contatto per contatti Han® C crimp: ≤ 1 mOhm

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Com

Han® K 12/2

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 6 09 32 012 3001 09 32 012 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm
Diametro max dell’isolante 5 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han® C 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

1,5
2,5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han-
Com

Han® K 12/2 Taglia 16 B

Numero di poli

12+ 
40 A   690 V   8 kV   3
+ 2 contatti di segnale
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320123001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320123101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...:09 99 000 0012

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 32 ...:09 99 000 0305
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti dorati
 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Han-
Com

Han® K 12/2 Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...:09 99 000 0012

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 20 10 ...:09 99 000 0012
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti ausiliari e di potenza per collegamento a crimpare
• Utilizza contatti standard Han® C, Han D e Han E®

Dettagli tecnici
Numero di poli                                9+9 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi  + 18 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

 40 A  /  16 A   830 V    8 kV    3

Corrente d’esercizio  40 A  / 16 A
Tensione d’esercizio  830 V  /  250 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento  3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

 10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale)  4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

 3

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

 600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

 600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

 300 V

Tensione d’esercizio secondo 
CSA (segnale)

 300 V

Resistenza di isolamento     ≥1010 Ω
Resistenza di contatto  ≤1 mΩ,  ≤3 mΩ
Temperatura massima  -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94  V-0
Cicli di inserzione/disinserzione  ≥500
Materiale (inserti)  Policarbonato
Colore (inserto)  RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)  Lega di rame
RoHS  Conforme 

 

 

 
 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto per contatti Han E crimp: ≤ 1 mOhm

Resistenza di contatto per contatti Han D® crimp: ≤ 3 mOhm

Resistenza di contatto per contatti Han® C crimp: ≤ 1 mOhm

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Com

Han® K 9/9/18 crimp                                                     Taglia 16 B

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

1,5 ... 6    09 38 036 3001 09 38 036 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm
 
 

Han® C 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

1,5
2,5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

0,14

 

...

 

0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han-
Com

Han® K 9/9/18 crimp Taglia 16 B

Numero di poli

18+ 
9x 40 A  |  830 V  |  8 kV  |  3
9x 16 A  |  830 V  |  8 kV  |  3
+ 18 contatti di segnale 10 A  |  250 V  |  4 kV  |  3

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Contatti dorati
 

0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

0,14 ...

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Han E® 
Contatti a crimpare, 
Contatti argentati
 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320123001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320123101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
Marani
Font monospazio
0,14 ... 4

Marani
Font monospazio
0,14 ... 2,5

Marani
Font monospazio
Lunghezza di spellatura: 7,5 mm

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 32 ...:09 99 000 0305

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 33 ...:09 99 000 0319

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...: 09 99 000 0012
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Collegamento a vite sia per i contatti ausiliari che per quelli di 

potenza

Dettagli tecnici
Numero di poli 4 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 8 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

80 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 80 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 16 A
Tensione d’esercizio (segnale) 400 V
Tensione di prova (segnale) 6 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Resistenza di contatto 
(contatti di segnale)

≤1 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 HB
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 16 mm² 
② Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

In accordo con le normative di riferimento è obbligatorio intestare 
i cavi con puntalini se i morsetti non presentano la linguetta 
salva-cavo (vedi capitolo 00 “collegamento a vite”)

Han-
Com

Han® K 4/8

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a vite, 
Contatti argentati
 

 

1,5 ... 16 09 38 012 2601 09 38 012 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatti ausiliari :
Sezione conduttori 0.5 ... 2.5 mm²
Lunghezza di spellatura 7.5 mm
Coppia di serraggio 0.5 Nm

Han-
Com

Han® K 4/8 Taglia 24 B

Numero di poli

4+ 
80 A   400 V   6 kV   3
+ 8 contatti di segnale
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380122601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380122701
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti di potenza per collegamento a vite assiale
• Contatti ausiliari per collegamento a vite

Dettagli tecnici
Numero di poli 6 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 6 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

100 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 100 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 16 A
Tensione d’esercizio (segnale) 400 V
Tensione di prova (segnale) 6 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA (potenza)

100 A

Corrente d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

15 A

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

300 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.5 mΩ
Resistenza di contatto 
(contatti di segnale)

≤3 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 25 mm² 
③ Sezione conduttori 16 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Chiave esagonale (A/F 4) vedi capitolo 90

Adattatore 3/8“ 09 99 000 0370 vedi capitolo 90

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Com

Han® K 6/6 - Collegamento a vite assiale

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)



05
·

36

Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a vite assiale / a vite, 
Contatti argentati
 

 

09 38 012 2651 09 38 012 2751

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatti ausiliari :
Sezione conduttori 0.2 ... 2.5 mm²
Lunghezza di spellatura 7.5 mm
Coppia di serraggio 0.5 Nm

Han-
Com

Han® K 6/6 - Collegamento a vite assiale Taglia 24 B

Numero di poli

6+ 
100 A   690 V   8 kV   3
+ 6 contatti di segnale
16 A   400 V   6 kV   3

Versione "finger protected" (IP20)                               09 38 012 2753

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380122651
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380122751
Marani
Font monospazio
Per il serraggio dei contatti utilizzareuna chiave a brugola da 4 mm
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Caratteristiche
• Combinazione di ausiliari e potenza in un connettore
• Contatti di potenza per collegamento a crimpare
• Contatti ausiliari per collegamento a crimpare

Dettagli tecnici
Numero di poli 6 contatti di potenza
Contatti aggiuntivi + 6 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

100 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 100 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 16 A
Tensione d’esercizio (segnale) 400 V
Tensione di prova (segnale) 6 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA (potenza)

100 A

Corrente d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

15 A

Tensione d’esercizio 
secondo UL (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

300 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (potenza)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

600 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.5 mΩ
Resistenza di contatto 
(contatti di segnale)

≤3 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 25 mm² 
③ Sezione conduttori 16 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Han-
Com

Han® K 6/6 - Collegamento a crimpare

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a crimpare 
Contatti: argentati / dorati
 

 

09 38 012 3002 09 38 012 3102

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-
Com

Han® K 6/6 - Collegamento a crimpare Taglia 24 B

Numero di poli

6+ 
100 A   690 V   8 kV   3
+ 6 contatti di segnale
16 A   400 V   6 kV   3

Ordinare i contatti separatamente 
 
Ordinare separatamente anche
i perni di codifica (opzionali).

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380122651
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380122751
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti TC 100:09 99 000 0383

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

    Codice Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

 

 

 ... 

Han E®

Contatti ausiliari a crimpare 
Contatti argentati 

 

0.5
0.75
1
1.5
2.5
4

09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6107

09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura: 7,5 mm

Han E®

Contatti ausiliari a crimpare 
Contatti dorati
 

 

0.5
0.75
1
1.5
2.5
4

09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Stripping length 7.5 mm

Han E® 
Contatti anticipati a crimpare 
(Relay contacts) 
Contatti argentati
 

0.75

  

1
1.5
2.5

09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111

 
 
 

Han

Han® K 6/6 - Collegamento a crimpare

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09380123002
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09380123102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006110
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006111
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 33 ...:09 99 000 0319
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

    Codice Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

TC 100, 
Contatti di potenza a crimpare 
Contatti argentati

10
16
25
35

09 11 000 6114
09 11 000 6116
09 11 000 6125
09 11 000 6135

09 11 000 6214
09 11 000 6216
09 11 000 6225
09 11 000 6235

Perni di codifica (opzionali) 09 12 000 9922 09 12 000 9922

Han

Han® K 6/6 - Collegamento a crimpare

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09110006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09110006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09110006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09110006135
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09110006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09110006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09110006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09110006235
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09120009922
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09120009922
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti TC 100:09 99 000 0383
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Caratteristiche
• Collegamento a vite assiale
• Niente contatti ausiliari

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

100 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 100 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA

82 A

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.5 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 25 mm²
② Sezione conduttori 16 mm²
③ Sezione conduttori 10 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Altre custodie al capitolo 31

Chiave esagonale (A/F 4) vedi capitolo 90

Adattatore 3/8“ 09 99 000 0370 vedi capitolo 90

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Com

Han® K 8/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® 
Collegamento a vite assiale, 
Contatti argentati

10 ... 25 09 38 008 2653 09 38 008 2753

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-
Com

Han® K 8/0 Taglia 24 B

Numero di poli

8+ 
100 A   690 V   8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380082653
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380082753
Marani
Font monospazio
Per il serraggio dei contattiutilizzare una chiavea brugola da 4 mm
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lar

Han-Modular®

Il principio del sistema Han-Modular®

AssemblaggioI connettori della serie Han-Modular® sono sviluppati 
per poter integrare conduttori di diversa natura 
nello stesso connettore. La vasta gamma di inserti, 
contatti, telai e custodie è in grado di soddisfare e 
personalizzare qualsiasi esigenza applicativa.  E' 
possibile scegliere tra più di 100 moduli diversi. 
Vasta disponibilità di opzioni per collegare molteplici 
tipologie di "media" con diverse tecnologie di 
collegamento.

Il telaio incernierato brevettato Han-Modular ® 
consente la configurazione di tutti i moduli nelle 
tradizionali custodie serie Han ®. Sono disponibili 
ulteriori soluzioni, ad esempio telai flottante adatti 
ad unità a cassetto. Con Han-Modular ® è possibile 
realizzare soluzioni personalizzate. per ogni 
esigenza applicativa La combinazione di diversi 
"media" (elettricità, fibra ottica, pneumatica, etc...) in 
un unico connettore ha come risultato una riduzione 
del tempo di installazione e manutenzione. Ulteriori 
benefici sono la riduzione degli spazi e dei costi. 
La flessibilità del sistema rende facilmente possibili 
future estensioni del collegamento

Caratteristiche principali della serie
❑  Combinazione di diversi connettori in una sola

unità
❑  Tempi di installazione ridotti
❑  Consistente risparmio di spazio
❑  Risparmio economico sui componenti

e ottimizzazione dell'intera installazione
❑  Facilità di future estensioni della connessione

Connettori 
Han-Modular ®

Telai  
incernierati

Custodie

Moduli

Pressacavo

Moduli maschio

Moduli femmina

Custodie 
fisse 
passanti

Custodia

Telai incernierati, 
marchiatura A 
… F

Telai incernierati, 
marchiatura a … f

Configura online il tuo connettore modulare su: www.HARTING.com/configurator

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/hcp/HANSET3/quickfinderInput
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La gamma

09 14 001 2662 09 14 001 2667 09 14 002 2651 09 14 001 2633
09 14 001 2762 09 14 001 2767 09 14 002 2751 09 14 001 2733

09 14 001 2663 09 14 001 2668 09 14 002 2653 09 14 001 2632
09 14 001 2763 09 14 002 2768 09 14 002 2753 09 14 001 2732

09 14 002 2647 09 14 005 2647 09 14 002 2602 09 14 003 2602
09 14 002 2742 09 14 005 2742 09 14 002 2702 09 14 003 2702

09 14 002 2646 09 14 005 2646 09 14 002 2601 09 14 003 2601
09 14 002 2741 09 14 005 2741 09 14 002 2701 09 14 003 2701

09 14 006 2633 09 14 008 2633 09 14 005 2616 09 14 005 2601
09 14 006 2733 09 14 008 2733 09 14 005 2716 09 14 005 2701

09 14 012 2632 09 14 012 2634
09 14 012 2732 09 14 012 2734

09 99 000 0313 09 99 000 0369 09 99 000 0834
09 99 000 0375 09 99 000 0834

09 99 000 0363 09 99 000 0370 09 99 000 0833
09 99 000 0364 09 99 000 0371 09 99 000 0833

10
0 

- 2
00

 A

Modulo Han ® 200 A Axial Modulo Han ® 200 A (PE) Modulo Han ® 100 A Axial Modulo Han ® PE (terra)

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Collegamento

1*

200 A / 1000 V
Collegamento a vite assiale

1 x PE*

200 A
Collegamento a vite assiale

2*

100 A / 1000 V
Collegamento a vite assiale

1 x PE
100 A

Collegamento a vite assiale
Sezione cavo 40 … 70 mm² 40 … 70 mm² 16 … 35 mm²16 … 35 mm² 16 … 35 mm²16 … 35 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)
Sezione cavo 25 … 40 mm² 25 … 40 mm² 10 … 25 mm² 10 … 25 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

40
 - 

70
 A

Modulo Han ® 70 A Axial Modulo Han ® 70 A Hybrid Modulo Han ® 40 A Axial Modulo Han ® C Axial

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Collegamento

2
70 A / 1000 V

Collegamento a vite assiale

1 + (4 x Han E ®)
70 A / 1000 V

Collegamento a vite assiale

2
40 A / 1000 V

Collegamento a vite assiale

3
40 A / 690 V

Collegamento a vite assiale
Sezione cavo 14 … 22 mm² 14 … 22 mm² 6 … 10 mm² 6 … 10 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)
Sezione cavo 6 … 16 mm² 6 … 16 mm² 2.5 … 8 mm² 2.5 … 8 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

16
 A

Modulo Han E ® Quick Lock Modulo Han ® EE Quick Lock Modulo Han ® ES Modulo Han E ® a vite

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Collegamento
Sezione cavo

6
16 A / 500 V

Collegamento Quick Lock®

0.5 … 2.5 mm²

8
16 A / 400 V

Collegamento Quick Lock®

0.5 … 2.5 mm²

5
16 A / 400 V

Collegamento a molla
0.14 … 2.5 mm²

5
16 A / 230 / 400 V

Collegamento a vite
0.5 … 2.5 mm²

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

≤ 
10

 A

Modulo Han DD ® Quick Lock Modulo Han DD ® Quick Lock

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Collegamento
Sezione cavo

12 (argentati)
10 A / 250 V

Collegamento Quick Lock®

0.25 … 1.5 mm²

12 (dorati)
10 A / 250 V

Collegamento Quick Lock®

0.25 … 1.5 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

C
ol

le
ga

m
en

to
 a

 v
ite

 a
ss

ia
le Chiavi esagonali Con impugnatura Bit 1/4’’ Adattatore 3/8’’ Set utensili dinamometrici

2 mm ( 40 A)
2.5 mm ( 70 A)
4 mm (100 A)
5 mm (200 A)

* Modulo doppio. Occupa 2 spazi nel telaio
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09 14 001 3074 09 14 001 3073 09 14 001 3072
09 14 001 3174 09 14 001 3173 09 14 001 3172

09 14 001 3001 09 14 002 3051 09 14 001 3031 09 14 002 3041
09 14 001 3101 09 14 002 3151 09 14 001 3131 09 14 002 3141

09 14 002 3002 09 14 003 3001 09 14 004 3041 09 14 007 3001
09 14 002 3102 09 14 003 3101 09 14 004 3141 09 14 007 3101

09 14 006 3001 09 14 008 3001 09 14 020 3001 09 14 006 3041
09 14 006 3101 09 14 008 3101 09 14 020 3101 09 14 006 3141

09 14 012 3002 09 14 017 3001 09 14 042 3001 09 14 025 3001
09 14 012 3102 09 14 017 3101 09 14 042 3101 09 14 025 3101

09 14 002 3023 09 14 002 3021 09 14 002 3025
09 14 002 3123 09 14 002 3121 09 14 002 3125

PE
 (t

er
ra

)

Moduli Han® PE (terra). Contatti a crimpare inclusi
Numero di poli
Sezione cavo
Collegamento

1 x PE
35 mm²

A crimpare, Han ® HC

1 x PE
25 mm²

A crimpare, Han ® HC

1 x PE
16 mm²

A crimpare, Han ® HC
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

70
 - 

20
0 

A

Modulo Han ® 200 A Crimp Modulo Han ® 100 A Crimp Modulo singolo Han ® 100 A Modulo Han ® 70 A Crimp

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

1*

200 A / 1000 V
25 … 70 mm²

A crimpare, Han ® HC

2*

100 A / 1000 V
10 … 35 mm²

A crimpare, Han ® HC

1
100 A / 830 V
10 … 35 mm²

A crimpare, Han ® HC

2
70 A / 1000 V
6 … 25 mm²

A crimpare, Han ® HC
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

40
 A

Modulo Han ® 40 A Crimp Modulo Han ® C Modulo Han ® CC Modulo Han ® CD

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

2
40 A / 1000 V
1.5 … 10 mm²

A crimpare, Han ® C

3
40 A / 690 V
1.5 … 6 mm²

A crimpare, Han ® C

4
40 A / 830 V
1.5 … 6 mm²

A crimpare, Han ® C

3 + 4
40 A + 10 A / 830 V

0.14 … 6 mm²
A crimpare, Han ® C/Han D ®

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

16
 A

Modulo Han E ® Modulo Han ® EE Modulo Han ® EEE Modulo Han E ® Protected

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

6
16 A / 500 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ®

8
16 A / 400 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ®

20*

16 A / 500 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E ®

6
16 A / 830 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ®

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

≤ 
10

 A

Modulo Han DD ® Modulo Han ® DDD Modulo Han DD ® Quad Modulo Han ® High Density

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

12
10 A / 250 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D ®

17
10 A / 150 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D ®

42*

10 A / 150 V
0.14 … 2.5 mm²

A crimpare, Han D ®

25
4 A / 50 V

0.08 … 0.52 mm²
A crimpare, D-Sub

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

A
lta

 T
en

si
on

e

Modulo Han ® HV 40 A Modulo Han ® HV 16 A Modulo Han ® HV singolo

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

2*

40 A / 2900 / 5000 V
1.5 … 10 mm²

A crimpare, Han ® C

2*

16 A / 2900 / 5000 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E ®

2
16 A / 2500 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E ®

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa 2 spazi nel telaio
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Han-Quintax ® Han ® High Density Quintax Han D ® Coax Han E ® Coax

2 x 4* 2 x 8* 2 x Coax* 2 x Coax* 
09 14 002 3001 09 14 002 3001 09 14 002 3001 09 14 002 3001
09 14 002 3101 09 14 002 3101 09 14 002 3101 09 14 002 3101

09 15 004 3013 09 15 008 3013 09 15 001 3013 09 15 001 3023
09 15 004 3113 09 15 008 3113 09 15 001 3113 09 15 001 3123

 

09 14 001 3011 09 14 001 3011 09 14 001 3011 09 14 001 3011
09 14 001 3111 09 14 001 3111 09 14 001 3111 09 14 001 3111

09 14 008 3011 09 14 008 3016 09 14 008 3021 09 14 020 3013
09 14 008 3111 09 14 008 3116 09 14 008 3121 09 14 020 3113

09 14 008 3012 09 14 008 3017 09 14 008 3022
09 14 008 3112 09 14 008 3117 09 14 008 3122

 

09 14 009 3001 09 14 001 4601 09 14 001 4611 09 80 015 0100
09 14 009 3101 09 14 001 4703 09 14 001 4711 09 80 115 0200

M
od

ul
i H

an
 ®

 R
J4

5

Moduli Han ® RJ45 Per patch cords Perforazione d'isolante (IDC) Per patch cords IDC e preLink

- 8 poli 
- cat. 6A 
- 10 Gbit/s

Codice

Modulo Maschio (M) 
09 14 001 4623

Modulo Maschio (M) 
09 14 001 4623

Modulo Femmina (F) 
09 14 001 4721

Modulo Femmina (F) 
09 14 001 4722

Modulo per Patch Cord: 
09 14 000 9966

RJ Industrial IDC: 
09 45 400 1560

RJ45 female IDC: 
09 14 545 1561

Patch cable cat. 6: 
09 47 474 71xx

RJ45 femmina preLink: 
09 14 008 4720

M
od

ul
i H

an
-Q

ui
nt

ax
 ®

Modulo Quintax

Numero di poli
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Inserti 
(per cavi Ø ≤ 9.5 mm)

Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

100 Mbit/s (cat. 5e)
10 A / 50 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D ®

100 Mbit/s (cat. 5e)
5 A / 50 V

0.09 … 0.52 mm²
A crimpare, D-Sub

≤ 500 Mhz / 75 Ω
10 A / 50 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D ®

≤ 500 Mhz / 50 Ω
16 A / 50 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ®

Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)
Collegamento dello schermo a terra * Per collegamento (opzionale) dello schermo Han-Quintax ® sul telaio (schermo a terra), utilizzare adattatore metallico 09 14 000 9915

M
od

ul
i H

an
 ®

 G
ig

aB
it 

– 
H

an
 ®

 M
eg

aB
it

Moduli Han ® GigaBit Moduli Han ® MegaBit Moduli Han ® MegaBit Moduli Han ® Shielded

Moduli di supporto

con 2 uscite cavo con 1 uscita cavo

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Inserti 
(per cavi Ø ≤ 14 mm)

Numero di poli
Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento
Collegamento schermatura

8
10 Gbit/s (cat. 6A)

5 A / 50 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub
Flangia a crimpare

2 x 4
2 x 100 Mbit/s (cat. 5e)

10 A / 50 V
0.14 … 2.5 mm²

A crimpare, Han D ®

2 x flangia a crimpare

8
1 Gbit/s (cat. 5e)

10 A / 50 V
0.14 … 2.5 mm²

A crimpare, Han D ®

Flangia a crimpare

20

4 A / 32 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub
Flangia a crimpare

Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)

Schermo a terra Schermo a terra Schermo a terra
Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)

M
od

ul
i p

er
 B

us
 s

er
ia

li

Modulo Han  D-Sub Modulo Han ® USB Modulo Han ® FireWire Modulo Han® ID CAN
Memoria 10 MB

Numero di poli
Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

9 + schermo
12 Mbit/s (Profibus)

5 A / 50 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub

8
5 Gbit/s (USB 3.0)

1 A / 50 V

Con patch cord USB

6
400 Mbit/s (IEEE 1394a)

1 A / 50 V

Con patch cord FireWire

7
1 Mbit/s (CAN bus)

24 V
0.13 … 1.5 mm²

Collegamento a molla
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa due spazi nel telaio
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4 4 12* 12* 
09 14 004 4501 09 14 004 4501 09 14 012 4501 09 14 012 4501
09 14 004 4513 09 14 004 4513 09 14 012 4512 09 14 012 4512

09 69 282 5230 09 69 282 5140 09 14 000 6221 09 14 000 6211
09 69 182 5230 09 69 182 5140 09 14 000 6121 09 14 000 6111

6 4 4 12* 
09 14 006 4701 09 14 004 4701 09 14 004 4501 09 14 012 4501
09 14 006 4711 09 14 004 4711 09 14 004 4512 09 14 012 4512

20 10 001 5211

20 10 001 5217

20 10 230 5211

20 10 125 8211 20 10 125 5211

20 10 125 8220 20 10 125 5220

  
  2 3

09 14 002 4501 09 14 003 4501
09 14 002 4501 09 14 003 4501

09 14 000 6174 09 14 000 6153 09 14 000 6152 09 14 000 6151
09 14 000 6274 09 14 000 6253 09 14 000 6252 09 14 000 6251
09 14 000 6279 09 14 000 6258 09 14 000 6257 09 14 000 6256

 
 

09 14 015 3001 19 41 001 2600 19 41 0xx 2601 09 14 000 995009 14 015 3101 19 41 001 2700 19 41 0xx 2701

M
od

ul
i C

oa
ss

ia
li

Han ® Multi Module (per contatti coax tipo D-Sub) Han ® Multi Module (per contatti coax tipo DIN 41626)

Numero di poli
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Contatti coassiali 
(≤ 2 GHz)

Impedenza
Cavo coassiale
Collegamento

75 Ω
RG179, RG187

A crimpare

50 Ω
RG174, RG188, RG316

A crimpare

75 Ω
RG179, RG187

A saldare / crimpare

50 Ω
RG174, RG188, RG316

A saldare / crimpare
Contatto Maschio
Contatto femmina

M
od

ul
i o

tti
ci

Moduli Han ® LC Moduli Han ® SC Han ® Multi module Han ® Multi module

Numero di poli
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Contatti

Per fibra ottica POF 1 mm Maschio: 20 10 001 4211 Maschio: 20 10 001 4211
Femmina: 20 10 001 4221 Femmina: 20 10 001 4221

Per fibra ottica POF 1 mm
Collegamento rapido
Fibra SI 200 / 230 µm
Multi-Modale

Maschio: 20 10 230 4211 Maschio: 20 10 230 4211
Femmina: 20 10 230 4221 Femmina: 20 10 230 4221

Fibra GI 50-62,5 / 125 μm
Multi-Modale

Maschio: 20 10 125 4212 Maschio: 20 10 125 4212
Femmina: 20 10 125 4222 Femmina: 20 10 125 4222

Fibra GI 9 / 125 μm
Mono-Modale

M
od

ul
i p

ne
um

at
ic

i

Moduli Han ® Pneumatic Moduli Han ® Pneumatic

Contatti Tubo
Numero di poli
Modulo Maschio
Modulo Femmina
Ø interno del tubo 6 mm 4 mm 3 mm 1,6 mm

Contatti in plastica
- max. 8 bar

Contatto Maschio
Femmina senza valvola
Femmina con valvola

A
ltr

i m
od

ul
i

Moltiplicatore Han-Yellock ® Modulo PE per Han-Eco ® Han ®-Eco Monoblock Modulo cieco (tappo)
Settori di applicazione per parallelare più contatti solo per custodie Han-Eco ® solo per custodie Han-Eco ® per riempire spazi vuoti

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

3 x 5
16 A / 500 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ®

1 x PE

1.5 … 16 mm²
Collegamento a vite

10, 14, 20, 28 + PE
16 A / 500 V

0.5 … 2.5 mm²
Collegamento a vite

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa 2 spazi nel telaio
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Caratteristiche
• Compatibile con più di 100 moduli diversi
• Assemblaggio semplice e veloce confermato dal “Click” di

aggancio
• Caratteristiche meccaniche molto robuste
• I moduli possono essere assemblati e rimossi senza utensili
• Due contatti di terra anticipati
• Facile da utilizzare

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500 (versioni standard)
Cicli di inserzione/disinserzione 
(utilizzare moduli HMC)

≥10000 (versioni HMC)

Materiale (telai) Lega di zinco, acciaio inox
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utilizzare telai con marchiatura differente per comporre il 
connettore!

Sezione conduttore PE (parte di potenza) 4 ... 10 mm²

Sezione conduttore 16 mm²: applicare un puntale a crimpare. 
Puntale HARTING: 09 14 000 9912
Utilizzare utensile a crimpare 09 99 000 0830

Sezione conduttore PE (parte di segnale) 1 ... 2.5 mm²

Elemento di blocco per telai HMC: 09 14 000 9960.

Vedi altri accessori al capitolo 06

Modu-
lar

Telai incernierati Han-Modular®

Marani
Font monospazio
Utilizzare sempre custodie in versione "ALTA"

Marani
Font monospazio
Altre caratteristiche

Marani
Font monospazio
Coppia di serraggio raccomandata per le viti (M3) difissaggio dei telai nella custodia: 1÷1,5 Nm

Marani
Linea

Marani
Ovale
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® 
Telai incernierati standard "Plus"
per 2 moduli,  
Marchiatura: A ... B, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥500

09 14 006 0361

Han-Modular® 
Telai incernierati standard "Plus" 
per 2 moduli,  
Marchiatura: a ... b, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥500

09 14 006 0371

Han-Modular® 
Telai incernierati HMC
per 2 moduli,  
Marchiatura: A ... B, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥10000

09 14 206 0303

1) Distanza max. 20.5 mm

Han-Modular® 
Telai incernierati HMC 
per 2 moduli,  
Marchiatura: a ... b, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥10000

09 14 206 0313

Modu-
lar

Telai incernierati Han-Modular® Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140060361
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140060371
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09142060303
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09142060313
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® 
Telai incernierati standard "Plus"
per 3 moduli,  
Marchiatura: A ... C, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥500

09 14 010 0361

Han-Modular®

Telai incernierati standard "Plus" 
per 3 moduli,  
Marchiatura: a ... c, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥500

09 14 010 0371

Han-Modular® 
Telai incernierati HMC
per 3 moduli,  
Marchiatura: A ... C, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥10000

09 14 210 0303

1) Distanza max. 20.5 mm

Han-Modular® 
Telai incernierati HMC
per 3 moduli,  
Marchiatura: a ... c, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥10000

09 14 210 0313

Modu-
lar

Telai incernierati Han-Modular®  Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140100361
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140100371
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09142100303
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09142100313
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® 
Telai incernierati standard "Plus"
per 4 moduli,  
Marchiatura: A ... D, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥500

09 14 016 0361

Han-Modular®

Telai incernierati standard "Plus"
per 4 moduli,  
Marchiatura: a ... d, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥500

09 14 016 0371

Han-Modular®

Telai incernierati HMC 
per 4 moduli,  
Marchiatura: A ... D, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥10000

09 14 216 0303

1) Distanza max. 20.5 mm

Han-Modular®

Telai incernierati HMC 
per 4 moduli,  
Marchiatura: a ... d, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥10000

09 14 216 0313

Modu-
lar

Telai incernierati Han-Modular®  Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140160361
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140160371
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09142160303
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09142160313
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular®

Telai incernierati standard "Plus"
per 6 moduli,  
Marchiatura: A ... F, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥500

09 14 024 0361

Han-Modular® 
Telai incernierati standard "Plus" 
per 6 moduli,  
Marchiatura: a ... f, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥500

09 14 024 0371

Han-Modular®

Telai incernierati HMC
per 6 moduli,  
Marchiatura: A ... F, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥10000

09 14 224 0303

1) Distanza max. 20.5 mm

Han-Modular® 
Telai incernierati HMC 
per 6 moduli,  
Marchiatura: a ... f, 
Cicli di inserzione/disinserzione: ≥10000

09 14 224 0313

Modu-
lar

Telai incernierati Han-Modular®  Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140240361
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140240371
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09142240303
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09142240313
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Caratteristiche
• Connessione auto-centrante per cassetti
• Il sistema di allineamento compensa tolleranze di +/- 2 mm
• Caratteristiche meccaniche molto robuste
• Compatibile con componenti HMC per 10000 manovre

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Cicli di inserzione/disinserzione 
per moduli HMC

≥10000

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Tolleranza di allineamento  ±4 mm
Materiale (telai) Policarbonato
Materiale (accessori) Lega di zinco
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Essendo i telai flottanti in materiale plastico senza morsetto di
TERRA, il pannello avrà bisogno di essere messo a terra
separatamente da parte dell'installatore.

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®  in PLASTICA
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante,  
Per 2 moduli,  
A ... B

09 14 006 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm
Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 2 moduli,  
a ... b

09 14 006 1711

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante,  
Per 3 moduli,  
A ... C

09 14 010 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®  in PLASTICA

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140061701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140061711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140101701
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 3 moduli,  
a ... c

09 14 010 1711

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 4 moduli,  
A ... D

09 14 016 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 4 moduli,  
a ... d

09 14 016 1711

Dima di foratura

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular® in PLASTICA

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140101711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140161701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140161711
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante,  
Per 6 moduli,  
A ... F

09 14 024 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 6 moduli,  
a ... f

09 14 024 1711

Dima di foratura

Han-Modular®                                                        Diametro 12 mm 
Rondella flottante per fissaggio telai 1701            Diametro 15 mm

Fissare le rondelle flottanti con viti M4

09 14 000 9936
09 14 000 9986

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®

Coperchi di protezione (IP20) per 
telai flottanti Han-Modular®

  
   
   
Disponibili per le taglie 10, 16 e 24B

09 14 010 5701
09 14 016 5701
09 14 024 5701 

in PLASTICA

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140241701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140241711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009936
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009986
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® PE, 
Collegamento a crimpare, 
Confezione:
modulo di terra (PE) in 2 parti,
1 modulo metallico porta-contatto
1 contatto a crimpare
Superficie contatti:
Argentati

16
25
35

09 14 001 3072
09 14 001 3073
09 14 001 3074

09 14 001 3172
09 14 001 3173
09 14 001 3174

Lunghezza di spellatura

Modu-
lar

Modulo Han® PE

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≥0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Pressofusione in lega di zinco 

nickelata
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076 | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

ATTENZIONE !!
I moduli Han PE NON sono compatibili con:
- Custodie Han-Eco Modular
- Telai flottanti metallici (09 14 ... 1706  |  09 14 ... 1716)
- Telai flottanti in plastica (09 14 ... 1701  |  09 14 ... 1711)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013072
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013073
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013074
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013172
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013173
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013174
Marani
Font monospazio
Attenzione  !!Non compatibile concustodie Han-Eco Modular

Marani
Font monospazio
Per Han-Eco Modularutilizzare moduli:19 41 001 260019 41 001 2700
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® PE, 
Collegamento a vite assiale, 
Confezione:
Modulo PE completo di contatto 
a vite assiale
Superficie contatti:
Argentati

10 ... 25
16 ... 35
22 ... 38

09 14 001 2632
09 14 001 2633
09 14 001 2634

09 14 001 2732
09 14 001 2733
09 14 001 2734

Lunghezza di spellatura 13 mm
Coppia di serraggio

Modu-
lar

Modulo Han® PE 

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≥0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Pressofusione in lega di zinco 

nickelata
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

ATTENZIONE !!
I moduli Han PE NON sono compatibili con:
- Custodie Han-Eco Modular
- Telai flottanti metallici (09 14 ... 1706  |  09 14 ... 1716)
- Telai flottanti in plastica (09 14 ... 1701  |  09 14 ... 1711)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012632
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012633
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012634
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012732
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012733
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012734
Marani
Font monospazio
Attenzione  !!Non compatibile concustodie Han-Eco Modular

Marani
Font monospazio
Per Han-Eco Modularutilizzare moduli:19 41 001 260019 41 001 2700
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Caratteristiche
• Moduli di potenza per cavi fino a 120 mm²
• Tensione di esercizio fino a 1300 V DC
• Accoppiabili con i moduli Han 200 A
• Contatti maschio "Finger Protected"
• Versioni per contatti a crimpare, a capocorda e per 

montagggio su barra di potenza

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

300 A   1.000 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio
Tensione d’esercizio
Tensione di prova
Grado di inquinamento

300 A
1000 V AC, 1300 V DC 
8 kV (impulsi)
3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

 -

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Specifiche ed approvazioni
EN 50124-1
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto: ≤ 0,3 mOhm

Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® 300 A

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Temperatura ambiente (° C)

Marani
Font monospazio
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Han

Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina

    Codice Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Modular® 
Modulo Han® 300 A

Collegamento:
- a crimpare
- a barra di potenza

Ordinare i contatti separatamente

95 ... 120 09 14 001 3004 09 14 001 3104

Modulo Han® 300 A

Numero di poli

1
300 A  |  1000 V AC  |  1300 V DC  |  8 kV  |  3

Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina

     Codice  Disegno 
(dimensioni in mm)

Contatti a crimpare 
Superficie contatti: argentata 95

120
09 11 000 7536
09 11 000 7537

09 11 000 6636
09 11 000 6637

Han-Modular®, 
Modulo Han® 300 A PE (terra)
Collegamento a vite assiale
Contatti argentati

95 ... 120 09 14 001 2681 09 14 001 2781

Per serraggio vite assiale utilizzare una 
chiave a brugola SW5 (09 99 000 0364) 
Lunghezza spellatura: 19 ... 20 mm Coppia di 
serraggio:
14 Nm @ 95 mm², 16 Nm @ 120 mm²

Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina

 Disegno 
(dimensioni in mm)

Contatti a vite (M8) per montaggio 
su barra o per capocorda

Superficie: argentata

09 11 000 7579 09 11 000 6679

09 14 001 3005 09 14 001 3105

Moduli per contatti
a crimpare e a vite assiale

Moduli per montaggio su barra

70 09 11 000 7535 09 11 000 6635

Contatti a vite assiale
Superficie contatti: argentata

95-120 09 11 000 6539 09 11 000 6639

Marani
Font monospazio
Contatti maschio "Finger Protected"

Marani
Font monospazio
Lunghezza dispellatura: 22,5 mm

Marani
Font monospazio
Nota:E' possibile accoppiare moduliHan 300 A con moduli Han 200 A (09 14 001 3003 e 09 14 001 3103)

Marani
Font monospazio
Per il serraggio utilizzare una chiave aperta da 20 mme una chiave a brugola da 5 mm 
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Caratteristiche
• Compatibilità totale tra moduli crimp e moduli Axial.
• I contatti possono essere sbloccati dal lato di accoppiamento
• Modulo di potenza per cavi fino a 70 mm²
• Possibile configurazione: connettore a 3 poli + terra in custodia

Han® 32 B

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

200 A   1.000 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 200 A
Tensione d’esercizio 1000 V AC, 1300 V DC
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 3 moduli

Sezione conduttori 50 mm²
② Custodie taglia 24 B con 3 moduli

Sezione conduttori 70 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto (contatto crimp): ≤ 0.3 mOhm

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.2 mOhm

Per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura): vedi eCatalogue

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® 200 A

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Temperatura ambiente (°C)

Marani
Font monospazio
Corrente (A)

Marani
Font monospazio
Custodia taglia 24 B con 3 moduliSezione conduttori 25 mm²

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® 200 A, 
Collegamento a crimpare

16 ... 70 09 14 001 3003 09 14 001 3103

Utensile per rimozione contatti: 09 99 000 0820
Vedi capitolo 90

Han-Modular® , 
Modulo Han® 200 A, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

25 ... 40
40 ... 70

09 14 001 2663
09 14 001 2662

09 14 001 2763
09 14 001 2762

Lunghezza di spellatura 16 mm
Coppia di serraggio
8 Nm @ 25 ... 40 mm², 9 Nm @ 40 mm², 
10 Nm @ 70 mm²

TC 200 , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

16 09 11 000 6150  09 11 000 6250 
25
35
50
70

09 11 000 6120
09 11 000 6121
09 11 000 6122
09 11 000 6123

09 11 000 6220
09 11 000 6221
09 11 000 6222
09 11 000 6223

Modu-
lar

Modulo Han® 200 A

Numero di poli

1
200 A  |  1000 V AC  |  1300 V DC  |  8 kV  |  3

Han-Modular® ,                                16 ... 70           09 14 001 3001  09 14 001 3101
Modulo Han® 200 A, 
Collegamento a crimpare 
Tensione di esercizio: 800 V

25
35
50
70

09 11 000 7120
09 11 000 7121
09 11 000 7122
09 11 000 7123

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012663
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012662
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012763
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012762
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006120
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006223
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti TC 200:09 99 000 0820

Marani
Font monospazio
Contatti "Finger protected"(IP20)Contatti argentati

Marani
Font monospazio
Tensione di esercizio:1000 V AC  |  1300 V DC

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
E' possibile accoppiare moduli...3001/3101 con 3003/3103

Marani
Font monospazio
Versione finger protected16 ... 70         09 14 001 3002 09 14 001 3102

Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 15,5 mm

Marani
Font monospazio
Note:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 18 mm
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Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤0.2 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 50 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 70 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Modu-
lar

Modulo Han® 200 A PE (contatti di terra)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® 200 A PE, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

25 ... 40
40 ... 70

09 14 001 2668
09 14 001 2667

09 14 001 2768
09 14 001 2767

Chiave esagonale anti-scivolo: 
09 99 000 0364
Adattatore 3/8” : 09 99 000 0371
(vedi capitolo 90)
Lunghezza di spellatura 16 mm
Coppia di serraggio
8 Nm @ 25 ... 40 mm², 9 Nm @ 40 mm²,    
10 Nm @ 70 mm²

Modu-
lar

Modulo Han® 200 A PE (contatti di terra)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012668
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012667
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012768
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140012767
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Caratteristiche
• Compatibilità totale tra moduli crimp e moduli Axial.
• I contatti possono essere sbloccati dal lato di accoppiamento

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

100 A   1.000 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 100 A
Tensione d’esercizio 1000 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 16 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 25 mm² 
③ Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 35 mm² 

Curva di carico
Collegamento a vite assiale

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 35 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 25 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura): vedi eCatalogue

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® 100 A

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® 100 A, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

10 ... 35 09 14 002 3051 09 14 002 3151

Han-Modular® , 
Modulo Han® 100 A, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

10 ... 25
16 ... 35
38

09 14 002 2653
09 14 002 2651
09 14 002 2650

09 14 002 2753
09 14 002 2751
09 14 002 2750

Lunghezza di spellatura 12 ... 14 mm
Coppia di serraggio
6 Nm @ 10 ... 16 mm², 7 Nm @ 25 mm², 
8 Nm @ 35 ... 38 mm²

TC 100 , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

10
16
25
35

09 11 000 6114
09 11 000 6116
09 11 000 6125
09 11 000 6135

09 11 000 6214
09 11 000 6216
09 11 000 6225
09 11 000 6235

Modu-
lar

Modulo Han® 100 A

Numero di poli

2
100 A   1.000 V   8 kV   3

Contatti TC100 
Contatti torniti a crimpare, 

Superficie contatti: Dorati 
HMC

6 09 11 200 6130 09 11 200 6230
10 09 11 200 6131 09 11 200 6231
16 09 11 200 6132 09 11 200 6232
25 09 11 200 6133 09 11 200 6233

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023051
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023151
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022653
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022651
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022650
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022753
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022751
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022750
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006135
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006235
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti TC 100:09 99 000 0383

Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 11 mm

Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 14 mm

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Disponibile collegamento a crimpare o a vite assiale
• Sblocco dei contatti tramite cacciavite dal lato di

accoppiamento
• Contatto separato per collegamento a vite assiale:

non necessita di utensili dedicati

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

100 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 100 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Chiave esagonale (A/F 4) vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® 100 A Singolo

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® 100 A, 
Modulo singolo

Ordinare i contatti
separatamente

10 ... 35 09 14 001 3031 09 14 001 3131

TC 100 , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

10
16
25
35

09 11 000 6114
09 11 000 6116
09 11 000 6125
09 11 000 6135

09 11 000 6214
09 11 000 6216
09 11 000 6225
09 11 000 6235

TC 100 , 
Contatto a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

10 ... 25
16 ... 35

09 11 000 6112
09 11 000 6113

09 11 000 6212
09 11 000 6213

Lunghezza di spellatura 13 mm

Coppia di serraggio

Modu-
lar

Modulo Han® 100 A Singolo

Numero di poli

1
100 A   830 V   8 kV   3

Contatti TC100 
Contatti torniti a crimpare, 

Superficie contatti: Dorati 
HMC

6 09 11 200 6130 09 11 200 6230
10 09 11 200 6131 09 11 200 6231
16 09 11 200 6132 09 11 200 6232
25 09 11 200 6133 09 11 200 6233

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013031
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013131
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006135
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006235
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006112
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006113
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006213
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti TC 100da modulo singolo:09 99 000 0827

Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 14 mm

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Per circuiti di potenza
• Contatto maschio protetto dall’inserto
• Modulo polarizzato

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

70 A   1.000 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 70 A
Tensione d’esercizio 1000 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.5 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

① Custodie taglia 24 B con 6 moduli (cavi da 16 mm²)
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli (cavi da 25 mm²)

Curva di carico
Collegamento a vite assiale

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 6 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 16 mm²
③ Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 22 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 2,5): vedi capitolo 90

Per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® 70 A

Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 10 mm² 

Temperatura ambiente (°C)

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Collegamento a vite assiale e crimpare

Marani
Linea

Marani
Font monospazio
(impulsi)



06
·

31

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® 70 A, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

2,5 ... 25 09 14 002 3041 09 14 002 3141

Han-Modular® , 
Modulo Han® 70 A, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

6 ... 16
14 ... 22

09 14 002 2641
09 14 002 2642

Han-Modular® , 
Modulo Han® 70 A, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti: 
Argentati

6 ... 16
14 ... 22

09 14 002 2646
09 14 002 2647

09 14 002 2741
09 14 002 2742

6-16 mm²: Lunghezza di spellatura 11-12 mm
14-22 mm²: Lunghezza di spellatura 12,5-13,5 mm

Coppia di serraggio
2 Nm @ 6 mm², 3 Nm @ 10 mm², 4 Nm @ 
14 mm², 4 Nm @ 16 mm², 4 Nm @ 22 mm²

Modu-
lar

Modulo Han® 70 A

Numero di poli

2
70 A   1.000 V   8 kV   3

Contatti
"finger protected"

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023041
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023141
Marani
Font monospazio
Per rimozione contatti aprire in duei moduli sollevando le 4 clip suidue lati.

Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 10 mm

Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 11 mm
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

TC 70 , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

Modu-
lar

Modulo Han® 70 A

   2,5              09 11 000 6134   09 11 000 6234 
      4 09 11 000 6137   09 11 000 6237
    6 09 11 000 6130   09 11 000 6230 

    10
    16
    25

09 11 000 6131
09 11 000 6132
09 11 000 6133

09 11 000 6231
09 11 000 6232
09 11 000 6233

TC 70 , 
Contatti a crimpare maschio
finger protected
Superficie contatti:
Argentati

    16
    25 09 11 000 7102

    10 09 11 000 7100
09 11 000 7101

Contatti TC70 
Contatti torniti a crimpare, 

Superficie contatti: 
Dorati HMC

6 09 11 200 6130 09 11 200 6230
10 09 11 200 6131 09 11 200 6231
16 09 11 200 6132 09 11 200 6232
25 09 11 200 6133 09 11 200 6233

Marani
Font monospazio
Utensili a crimpare per contatti TC70da 10, 16 e 25 mm²:09 99 000 0851 (pinza manuale)09 99 000 0850 (pinza elettrica)

Marani
Font monospazio
Utensile a crimpare per contattiTC70 da 2,5, 4 e 6 mm²:Utilizzare pinza manuale09 99 000 0377

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Collegamento a vite assiale
• Per circuiti di potenza
• Contatto maschio protetto dall’inserto
• Modulo polarizzato

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Contatti aggiuntivi + 4 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

70 A   1.000 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 70 A
Tensione d’esercizio 1000 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche, 
segnale

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio (segnali) 16 A
Tensione d’esercizio (segnali) 400 V
Tensione di prova (segnale) 6 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0,5 mΩ  |  ≤0,3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Chiave esagonale (A/F 2,5): vedi capitolo 90

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di
collegamento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo ibrido Han® 70 A

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo ibrido Han® 70 A, 
Collegamento a vite assiale / 
crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

6 ... 16
14 ... 22

09 14 005 2646
09 14 005 2647

09 14 005 2741
09 14 005 2742

6 ... 16 mm²: Lunghezza di spellatura 11 ... 12 mm
 
14 ... 22 mm²: Lunghezza di spellatura 12,5-13,5 
 
Coppia di serraggio
2 Nm @ 6 mm², 3 Nm @ 10 mm², 4 Nm @ 
14 mm², 4 Nm @ 16 mm², 4 Nm @ 22 mm²

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo ibrido Han® 70 A

Numero di poli

1
70 A   1.000 V   8 kV   3
+ 4 contatti di segnale
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052646
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052647
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052741
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052742
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 10 mm
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo ibrido Han® 70 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
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Caratteristiche
• Disponibile collegamento a crimpare o a vite assiale
• La tecnologia a vite assiale non necessita di utensili dedicati

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   1.000 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 1000 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto  ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 10 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 6 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto per contatti Han® C crimp: ≤ 1 mOhm

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.3 mOhm

Chiave esagonale (A/F 2): vedi capitolo 90

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di
collegamento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® 40 A

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® 40 A, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

1,5 ... 10 09 14 002 3002 09 14 002 3102

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-Modular® , 
Modulo Han® 40 A, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

2,5 ... 8
6 ... 10

09 14 002 2601
09 14 002 2602

09 14 002 2701
09 14 002 2702

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Lunghezza di spellatura

Coppia di serraggio

Modu-
lar

Modulo Han® 40 A

Numero di poli

2
40 A   1.000 V   8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023002
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022702
Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 10 mm
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6
10

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209

Modu-
lar

Modulo Han® 40 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006209
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 32 ...- 09 99 000 0305 (1,5÷6 mm²)- 09 99 000 0381 (10 mm²)
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Caratteristiche
• Modulo standard da 40 A
• La tecnologia a vite assiale non necessita di utensili dedicati

Dettagli tecnici
Numero di poli 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   690 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 690 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA

40 A

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 4 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 6 mm² 
③ Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto per contatti Han® C crimp: ≤ 1 mOhm

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.3 mOhm

Chiave esagonale (A/F 2): vedi capitolo 90

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di
collegamento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® C

Marani
Font monospazio
(impulsi)



06
·

40

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® C, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

1,5 ... 6 09 14 003 3001 09 14 003 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-Modular®

Modulo Han® C 
Collegamento a vite assiale 
Contatti argentati

2,5 ... 8
6 ... 10

09 14 003 2601
09 14 003 2602

09 14 003 2701
09 14 003 2702

Lunghezza di spellatura

Coppia di serraggio

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

10 09 32 000 6109   09 32 000 6209 

Modu-
lar

Modulo Han® C

Numero di poli

3
40 A   690 V   8 kV   3

1,5 ..10 09 14 003 3003 09 14 003 3103Han-Modular® , 
Modulo Han® C, 
Collegamento a crimpare 
Ordinare i contatti
separatamente

09 14 003 5001 09 14 003 5101Han-Modular®

Modulo Han® C 
Collegamento Push-In 
Contatti argentati

0,5 ... 6

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140033001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140033101
Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 7,8 mm

Marani
Font monospazio
Nota:per impieghi con elevatesollecitazione a trazione sul cavo

Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 7,5 mm

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Nota:Utensile estrattore per contatti:09 99 000 0315

Marani
Linea

Marani
Timbro

Marani
Linea

Marani
Font monospazio
Nota:Utensile estrattore per contatti:09 99 000 0305 (cavi 1,5÷6 mm²)09 99 000 0381 (cavo 10 mm²)

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 32 ...- 09 99 000 0305 (1,5÷6 mm²)- 09 99 000 0381 (10 mm²)
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Caratteristiche
• Compatibile con contatti a crimpare Han® C
• Per tensioni d’esercizio  fino a 830 V
• Contatti maschio “finger protected”
• Contatti ad alta densità

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 4 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 6 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® CC Protected

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® CC Protected, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

1,5 ... 6 09 14 004 3041 09 14 004 3141

Han® C
Contatti a crimpare 
Contatti argentati

1,5
2,5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

10 09 32 000 6109   09 32 000 6209 

Modu-
lar

Modulo Han® CC Protected

Numero di poli

4
40 A   830 V   8 kV   3

Han-Modular®

Modulo Han® C 
Collegamento Push-In 
Contatti argentati

0,5 ... 6 09 14 004 5001 09 14 004 5101

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140043041
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140043141
Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 6,4 mm

Marani
Font monospazio
Nota:Utensile estrattore per contatti:09 99 000 0305 (cavi 1,5÷6 mm²)09 99 000 0381 (cavo 10 mm²)
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Caratteristiche
• 3 contatti di potenza (40 A) + 4 contatti ausiliari (10 A)
• Ideale per il collegamento di motori
• Contatti maschio “finger protected”

Dettagli tecnici
Numero di poli 3
Contatti aggiuntivi + 4 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

40 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio (potenza)      40 A
Tensione d’esercizio (potenza)     830 V
Tensione di prova (potenza)  8 kV
Grado di inquinamento (potenza)  3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

10 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio (segnali) 10 A
Tensione d’esercizio (segnali) 830 V
Tensione di prova (segnale) 8 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ, ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 4 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 6 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto per contatti Han D® crimp: ≤ 3 mOhm

Resistenza di contatto per contatti Han® C crimp: ≤ 1 mOhm

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® CD

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® CD, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 6 09 14 007 3001 09 14 007 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Diametro max dell’isolante 5 mm

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

10                   09 32 000 6109   09 32 000 6209 

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Modu-
lar

Modulo Han® CD

Numero di poli

3
40 A   830 V   8 kV   3
+ 4 contatti di segnale
10 A   830 V   8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140073001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140073101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
Marani
Font monospazio
Nota:ø max dell'isolante di ciascunconduttore di potenza: 6,4 mm

Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 32 ...- 09 99 000 0305 (1,5÷6 mm²)- 09 99 000 0381 (10 mm²)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Modu-
lar

Modulo Han® CD

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
Marani
Font monospazio
Estrattore per contatti 09 15 ...09 99 000 0012
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Caratteristiche
• Modulo standard da 16 A
• Disponibile per collegamento Han-Quick Lock® o crimpare

Dettagli tecnici
Numero di poli 6
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Cicli di inserzione/disinserzione 
versioni HMC

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 2.5 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 1.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han E®

Marani
Font monospazio
Per versioni con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han E®, 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Superficie contatti:
Argentati

0,5 ... 2,5 09 14 006 2633 09 14 006 2733

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Lunghezza di spellatura: 10 mm 

Han-Modular® , 
Modulo Han E®, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 14 006 3001 09 14 006 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Lunghezza di spellatura: 7,5 mm 

Modu-
lar

Modulo Han E®

Numero di poli

6
16 A   500 V   6 kV   3

Han-Modular®

Modulo Han E®

Collegamento Push-In
Contatti argentati

0,5 ... 2,5 09 14 006 5001 09 14 006 5101

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140062633
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140062733
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140063001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140063101
Marani
Font monospazio
Nota:Lunghezza spellatura cavo: 10 mm

Marani
Font monospazio
0,5 ... 2,5           Contatti dorati       Contatti dorati                         09 14 006 2635    09 14 006 2735



06
·

48

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han E®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
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Modu-
lar

Modulo Han E® a vite

Numero di poli

5
16 A   230/400 V   4 kV   3

Caratteristiche
• Collegamento a vite di uso comune in tutto il mondo
• Non necessita utensili dedicati
• per conduttori flessibili e rigidi da 0.5 a 2.5 mm²
• Protezione aggiuntiva da contatti accidentali tramite coperchio

scorrevole che si chiude automaticamente al momento
dell'accoppiamento.

Dettagli tecnici
Numero di poli 5
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 2.5 mm²
② Sezione conduttori 1.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han E®, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

0,5 ... 2,5 09 14 005 2601 09 14 005 2701

Lunghezza di spellatura: 7.5 mm
Coppia di serraggio: 0.5 Nm

Modu-
lar

Modulo Han E® a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052701
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Caratteristiche
• Compatibile con contatti a crimpare Han® E
• Per tensioni d’esercizio  fino a 830 V
• Contatti maschio e femmina “finger protected”

Dettagli tecnici
Numero di poli 6
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Collegabile con altri componenti 
HMC

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 1.5 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 2.5 mm²
③ Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 4 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han E® Protected

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han E® Protected, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 14 006 3041 09 14 006 3141

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han E® Protected

Numero di poli

6
16 A   830 V   8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140063041
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140063141
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han E® Protected

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
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Caratteristiche
• Disponibile per collegamento Han-Quick Lock® o crimpare
• Montaggio alta densità

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Cicli di inserzione/disinserzione 
versioni HMC

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento Han-Quick Lock®

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 1.5 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 2.5 mm²

Curva di carico
Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 2.5 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 1.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® EE

Marani
Font monospazio
Per versioni con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® EE, 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Superficie contatti:
Argentati

Tastini BLU

0,5 ... 2,5 09 14 008 2633 09 14 008 2733

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Lunghezza di spellatura 10 mm

Han-Modular® , 
Modulo Han® EE, 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Superficie contatti:
Argentati
Tastini NERI

0,25 ... 1,5 09 14 008 2634 09 14 008 2734

Han-Modular® , 
Modulo Han® EE, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 14 008 3001 09 14 008 3101

 Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han® EE

Numero di poli

8
16 A   400 V   6 kV   3

Han-Modular®

Modulo Han EE®

Collegamento Push-In
Contatti argentati

0,5 ... 2,5 09 14 008 5001 09 14 008 5101

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140082633
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140082733
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140082634
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140082734
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140083001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140083101
Marani
Font monospazio
Nota:Lunghezza spellatura cavo: 10 mm
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han® EE

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221


06
·

57

Caratteristiche
• Compatibile con contatti a crimpare Han® E
• Contatti a crimpare ad alta densità
• Modulo standard da 16 A
• Adatto ed affidabile anche per la connessione di segnali

Dettagli tecnici
Numero di poli 20
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Collegabile con altri componenti 
HMC

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 3 moduli

Sezione conduttori 1.5 mm²
② Custodie taglia 24 B con 3 moduli

Sezione conduttori 2.5 mm²
③ Custodie taglia 24 B con 3 moduli

Sezione conduttori 4 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® EEE

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® EEE, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 14 020 3001 09 14 020 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han® EEE

Numero di poli

20
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140203001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140203101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
Marani
Font monospazio
0,14 ... 4           Numerazione       Numerazione                         21 - 40                 21 - 40                         09 14 020 3011    09 14 020 3111                                   ----                        ----0,14 ... 4           Numerazione       Numerazione                         41 - 60                  41 - 60                         09 14 020 3012    09 14 020 3112
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han® EEE

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
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Caratteristiche
• Collegamento a molla ad elevata affidabilità
• Non necessita utensili dedicati

Dettagli tecnici
Numero di poli 5
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 1.5 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Modu-
lar

Modulo Han® ES

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® ES, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
ARGENTATI

0,14 ... 2,5 09 14 005 2616 09 14 005 2716

Han-Modular® , 
Modulo Han® ES, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
DORATI

0,14 ... 2,5 09 14 005 2617 09 14 005 2717

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Lunghezza di spellatura: 8 mm 

Modu-
lar

Modulo Han® ES

Numero di poli

5
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052716
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052617
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140052717


Caratteristiche
•   Moduli sviluppati per il collegamento di motori (drives) 
• 4 contatti di potenza (pin 4 anticipato e utilizzabile come terra)
• 2 contatti ausiliari (ad es. per sensore di temperatura o freno)
• Lamella di schermatura di ampie dimensioni
• Possibilità di collegare cavi schermati nello stesso

connettore con altri cavi

Dettagli tecnici
Numero di poli 4 +
Contatti aggiuntivi 2 contatti di segnale + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (potenza)

16 A   400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (potenza)      16 A
Tensione d’esercizio (potenza)     400 V
Tensione di prova (potenza)  4 kV
Grado di inquinamento (potenza)  3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 (segnale)

10 A   400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnali) 10 A
Tensione d’esercizio (segnali) 400 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

-

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ (16A), ≤3 mΩ (10A)
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto per contatti Han D® crimp: ≤ 3 mOhm

Resistenza di contatto per contatti Han® E crimp: ≤ 1 mOhm

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Moduli Han® Power schermati
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Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Han

Identificazione                                                                     Maschio               Femmina
    Codice                        Disegno 

                   (dimensioni in mm)  

Modulo Han® Power schermato 
 

 

09 14 000 9807 09 14 000 9808

Moduli Han® Power schermati

 

Numero di poli

 4 
    16 A  |  400 V  |  4 kV  |  3

 
 

Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)                      Maschio                Femmina                                                      (dimensioni in mm)

    Codice                        Disegno 
    

Han-Modular® 
Modulo Han® Power schermato 
(con lamella di schermo)

 
  
 

0,14 ... 4

Fascetta serracavo mm 140x3,6 
con aggancio metallico. 
Temperatura d'esercizio: 
-40 ... +105 °C

09 14 000 9809 09 14 000 9809

 Disposizione contatti (vista dal lato cavi)

09 14 006 3021 09 14 006 3121

Marani
Font monospazio
+ 2 contatti ausiliari 10A  | 400V  | 4 kV  | 3  | + schermo

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
Ordinare i contatti separatamente4x Han E2x Han D

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Font monospazio
Accessori per il collegamento delloschermo al telaio porta-moduli
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Han
Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)                        Maschio              Femmina

    Codice                          Disegno 
                     (dimensioni in mm)  

Han D® 
Contatti a crimpare 
 
Contatti argentati

 

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® 
Contatti a crimpare 
 
Contatti dorati  

0.14

 

...

 

0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Han E® 
Contatti a crimpare 
 
Contatti argentati

 

0.14

 

...

 

0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

 

Han E® 
Contatti a crimpare 
 
Contatti dorati

 

0.14
 
...

 
0.37

0.5
0.75
1
1.5
2.5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura: 7,5 mm

Contatti per moduli Han® Power schermati

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330006221
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Caratteristiche
• Disponibile in due versioni: per contatti a crimpare Han® C o

Han E®

• 2 contatti per tensioni d’esercizio fino a 5000 V
• Isolatori per alta tensione in teflon
• Possibilità di montaggio con moduli di altro tipo (pneumatica,

segnali, etc)

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   2.900/5.000 V   15 kV   3, 
16 A   2.900/5.000 V   15 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A, 16 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

2900 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

5000 V

Tensione di prova  15 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

5000 V

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato / Teflon (PTFE)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Contatti a crimpare Han® C

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 3 moduli

Sezione conduttori 6 mm²

Curva di carico
Contatti a crimpare Han E®

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie Han® 16 B con 1 modulo Han® HV

Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
IEC 60352-4
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® HV (alta tensione)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® HV (alta tensione), 
per contatti Han® C crimp, 
Collegamento a crimpare, 
Confezione:
- 1 modulo,
- 2 cilindri fissa-contatti
- 2 tubetti termoretraibili

Ordinare i contatti
separatamente

1,5 ... 10 09 14 002 3023 09 14 002 3123

Istruzioni per l’assemblaggio

ATTENZIONE! Lunghezza di spellatura 13 
mm
Utilizzare pinze di crimpatura: 09 99 000 
0888, 09 99 000 0110 o 09 99 000 0377
Inserire nel modulo il cavo crimpato
Scaldare e restringere il tubo termo-restrin-
gente sulla parte posteriore del contatto.

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6
10

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209

Modu-
lar

Modulo Han® HV (alta tensione)

Numero di poli

2
40 A   2.900/5.000 V   15 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023023
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006209
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® HV (alta tensione), 
per contatti a crimpare Han E®, 
Collegamento a crimpare 
Confezione:
- 1 modulo,
- 2 cilindri fissa-contatti
- 2 tubetti termoretraibili

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 4 09 14 002 3021 09 14 002 3121

Istruzioni per l’assemblaggio

ATTENZIONE! Lunghezza di spellatura 9.5 mm 
 
Crimpare con pinza 09 99 000 0888
Inserire nel modulo il cavo crimpato
Scaldare e restringere il tubo termo-restringente
sulla parte posteriore del contatto.

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han® HV (alta tensione) 

Numero di poli

2
16 A   2.900/5.000 V   15 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023021
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
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Caratteristiche
• Compatibile con contatti a crimpare Han® E
• 2 contatti per tensioni d’esercizio fino a 2500 V
• Isolatori per alta tensione in teflon
• Possibilità di montaggio con moduli di altro tipo (pneumatica, 

segnali, etc)

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   2.500 V   15 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 2500 V
Tensione di prova  15 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato / Teflon (PTFE)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Contatti a crimpare Han E®

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie Han® 16 B con 1 modulo Han® HV
      Sezione conduttori 2.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® HV Singolo

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® HV (alta tensione), 
Modulo singolo, 
Collegamento a crimpare, 
Confezione:
- 1 modulo,
- 2 cilindri fissa-contatti
- 2 tubetti termoretraibili

Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 4 09 14 002 3025 09 14 002 3125

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han® HV Singolo

Numero di poli

2
16 A   2.500 V   15 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023025
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207
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Caratteristiche
• Disponibile per collegamento Han-Quick Lock® o crimpare
• Modulo standard per segnali fino a 10 A

Dettagli tecnici
Numero di poli 12
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Coicli di inserzione/disinserzione 
con contatti HMC

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento Han-Quick Lock®

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 1.5 mm²

Curva di carico
Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 1.5 mm²
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli

Sezione conduttori 1 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han DD®

Marani
Font monospazio
Per versioni con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han DD®, 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Superficie contatti: ARGENTATI

Tastini NERO

0,25 ... 1,5 09 14 012 2632 09 14 012 2732

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Lunghezza di spellatura 10 mm

Han-Modular® , 
Modulo Han DD®, 
Collegamento Han-Quick Lock®       0,25 ... 1,5      09 14 012 2635   09 14 012 2735  (contatti dorati GoldTec) 

Superficie contatti: DORATI
Tastini NERO

0,25 ... 1,5 09 14 012 2634 09 14 012 2734

Han-Modular® , 
Modulo Han DD®, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 14 012 3002 09 14 012 3102

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Modu-
lar

Modulo Han DD®

Numero di poli

12
10 A   250 V   4 kV   3

Han-Modular® , 
Modulo Han DD®, 
Collegamento Push-In
Contatti argentati

0,14 ... 1,5 09 14 012 5001 09 14 012 5101

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140122632
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140122732
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140122634
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140122734
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140123002
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140123102
Marani
Font monospazio
0,25 ... 1,5          Numerazione        Numerazione                           13 - 24                  13 - 24                         09 14 012 2633    09 14 012 2733
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Modu-
lar

Modulo Han DD®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
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Caratteristiche
• Adatto anche per contatti crimp HMC da 10 mila manovre
• Modulo standard per carichi fino a 10 A

Dettagli tecnici
Numero di poli 36
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Coicli di inserzione/disinserzione 
con contatti HMC

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

 

 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han DD® doppio

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 3 moduli 
      Sezione conduttori 1 mm² 

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han DD® doppio, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 14 036 3002 09 14 036 3102

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Modu-
lar

Modulo Han DD®

Numero di poli

36
10 A   400 V   6 kV   3

doppio

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140423001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140423101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Dettagli tecnici
Numero di poli 42
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   150 V   2,5 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 150 V
Tensione di prova  2.5 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

250 V

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) LCP
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 1 mm² 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han DD® Quad

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han DD® Quad, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 14 042 3001 09 14 042 3101

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Modu-
lar

Modulo Han DD® Quad

Numero di poli

42
10 A   150 V   2,5 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140423001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140423101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Modu-
lar

Modulo Han DD® Quad

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
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Caratteristiche
• Compatibile con contatti a crimpare Han® D
• Montaggio alta densità

Dettagli tecnici
Numero di poli 17
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   160 V   2,5 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 160 V
Tensione di prova  2.5 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

250 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Cicli di inserzione/disinserzione 
con contatti HMC

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli 
      Sezione conduttori 1 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® DDD

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® DDD, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 14 017 3001 09 14 017 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Modu-
lar

Modulo Han® DDD

Numero di poli

17
10 A   160 V   2,5 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140173001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140173101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
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Caratteristiche
• Contatti a crimpare D-Sub torniti
• Montaggio alta densità

Dettagli tecnici
Numero di poli 25
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

4 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 4 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

30 V

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Custodie taglia 24 B con 6 moduli; contatti torniti 
      Sezione conduttori 0.52 mm² 
② Custodie taglia 24 B con 6 moduli; contatti torniti 
      Sezione conduttori 0.33 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076

Dettagli applicativi
Si consiglia l’uso dei perni di codifica (vedi capitolo 80)

Modu-
lar

Modulo Han® HD (alta densità)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® HD (alta densità), 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,09 ... 0,52 09 14 025 3001 09 14 025 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatti D-Sub "standard" 
Contatti TORNITI a crimpare 
  
Contatti singoli
 

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

0,33 ... 0,82    09 67 000 3576   09 67 000 3476 

Modu-
lar

Modulo Han® HD (alta densità)

Numero di poli

25
4 A   50 V   0,8 kV   3

  
  
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                   

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140253001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140253101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008476
Marani
Font monospazio
Nota:Estrattore per tutti i contatti D-Sub:09 99 000 0368-------------Pinza a crimpare per contatti D-Sub:09 99 000 0501 +posizionatore 09 99 000 0531

Marani
Font monospazio
Contatti D-Sub femmina "rinforzati"      0,33 ... 0,82                                    09 67 000 3676Contatti TORNITI a crimpare                0,25 ... 0,52                                    09 67 000 8676                                                              0,13 ... 0,33                                    09 67 000 5676                                                              0,09 ... 0,25                                    09 67 000 7676

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
Contatti singoli

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
groove

Marani
Font monospazio
Maschi

Marani
Font monospazio
Femmine

Marani
Font monospazio
Femmine "rinforzate"

Marani
Font monospazio
ø

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Contatti a cimpare D-Sub torniti
• 44% in più di contatti rispetto al modulo Han 25 HD

   

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Modu-
lar

Modulo Han® FHD (Full High Density)

Dettagli tecnici
Numero di poli 36
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

4 A 32 V 0,8 kV 3

Corrente d’esercizio 4 A
Tensione d’esercizio 32 V
Tensione di prova. 0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto
 

≥10 mΩ

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Marani
Font monospazio
(impulsi)



06
·

83

Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

    Codice     Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han-Modular® 
Modulo Han® FHD (Full HD) 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti 
separamente

0,09 ... 0,52 09 14 036 3001 09 14 036 3101

Contatti D-Sub "standard" 
Contatti TORNITI a crimpare 
  
Contatti singoli 
 
 

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

            0,75                                09 67 000 3476 

Modu-
lar

Modulo Han® FHD (Full High Density)

Numero di poli

36
4 A   32 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140363001
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140363101
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09670007576
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09670005576
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09670008576
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09670007476
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09670005476
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09670008476
Marani
Font monospazio
Nota:Estrattore per contatti D-Sub:09 99 000 0368-------------Pinza a crimpare per contatti D-Sub:09 99 000 0501 +posizionatore 09 99 000 0531

Marani
Rettangolo

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Sezione cavo

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
Lunghezzaspellatura

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Per cavi a trefoli di classe 5 (IEC 60228)

Marani
Font monospazio
Contatti D-Sub femmina "rinforzati"      0,33 ... 0,82                                    09 67 000 3676Contatti TORNITI a crimpare                0,25 ... 0,52                                    09 67 000 8676                                                              0,13 ... 0,33                                    09 67 000 5676                                                              0,09 ... 0,25                                    09 67 000 7676

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
groove

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Contatti singoli
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Caratteristiche
•   Lamella di schermatura di ampie dimensioni
•   Contatti ad alta densità (fino a 27 contatti schermati)

   

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Modu-
lar

Moduli Han® HD basic schermati

Dettagli tecnici
Numero di poli 27 + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

4 A 32 V 0,8 kV 3

Corrente d’esercizio 4 A
Tensione d’esercizio 32 V
Tensione di prova 0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto
 

≥10 mΩ

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

•   Contatti D-Sub torniti
•   Connessione schermata con ottimo rapporto efficienza-prezzo

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

    Codice     Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han-Modular® 
Modulo Han® HD basic schermato 
(schermatura a 180°)

Contatti a crimpare

0,09 ... 0,52 09 14 027 3021 09 14 027 3121

Contatti D-Sub 
Contatti TORNITI a crimpare 

Contatti singoli 

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476 
09 67 000 5476 
09 67 000 8476  

Modu-
lar

Moduli Han® HD basic schermati

Numero di poli

27
4 A  |  32 V  |  0,8 kV  |  3 + schermo

Fascetta serracavo mm 140x3,6 
con aggancio metallico. 
Temperatura d'esercizio: 
-40 ... +105 °C

09 14 000 9809 09 14 000 9809

0,33 ... 0,82 09 67 000 3576 09 67 000 3476

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140363001
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140363101
Marani
Font monospazio
Nota:Estrattore per contatti D-Sub:09 99 000 0368-------------Pinza a crimpare per contatti D-Sub:09 99 000 0501 +posizionatore 09 99 000 0531

Marani
Rettangolo

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Sezione cavo

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
Lunghezzaspellatura

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Per cavi a trefoli di classe 5 (IEC 60228)

Marani
Font monospazio
Ordinare i contatti separatamente

Marani
Font monospazio
Han-ModularModulo Han HD basic schermato(schermatura a 360°)

Marani
Font monospazio
Schermatura collegatadirettamente al telaio porta-moduli

Marani
Font monospazio
Contatti a crimpare

Marani
Font monospazio
Ordinare i contatti separatamente

Marani
Font monospazio
 0,09 ... 0,52     09 14 027 3022     09 14 027 3122  
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Caratteristiche
• Connettore D-Sub a 9 poli per sistema Han-Modular®

• Ideale per sezionamento di linee con segnali sensibili
• Collegamento a saldare o crimpare

Dettagli tecnici
Numero di poli 9
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

5 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 5 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

30 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, Lega di zinco
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Si consiglia l’uso dei perni di codifica (vedi capitolo 80)

Modu-
lar

Modulo Han® D-Sub

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® D-Sub, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,08 ... 0,52 09 14 009 3001 09 14 009 3101

Han-Modular®

Modulo Han® D-Sub 
Collegamento a vite

Funzionalità a T 
per sistemi ProfiBus

0,08 ... 0,52 09 14 009 3151

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Segnale A: Contatto N° 8
Segnale B: Contatto N° 3

Han-Modular® , 
Modulo adattatore 
per D-Sub 9 poli

Serracavo per un cavo

09 14 000 9930 09 14 000 9931

Han-Modular® , 
Modulo adattatore 
per D-Sub 9 poli

Serracavo per due cavi

09 14 000 9932 09 14 000 9933

Modu-
lar

Modulo Han® D-Sub

Numero di poli

9
5 A   50 V   0,8 kV   3

Il morsetto a Omega può 
bloccare cavi fino a Ø 6,5 mm
(Ø della calza di schermo)

Il morsetto a Omega può 
bloccare cavi fino a Ø 6,5 mm
(Ø della calza di schermo)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140093001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140093101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140093151
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009930
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009931
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti D-Sub "standard" 
Contatti TORNITI a crimpare 
  
Contatti singoli
 

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Modu-
lar

Modulo Han® D-Sub

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008476
Marani
Font monospazio
Perni guida per moduli D-Sub                                       09 14 000 9918    09 14 000 9919    

Marani
Font monospazio
Connettori D-Sub crimp 9 poli                                        09 67 000 5601    09 67 000 4701(corpo vuoto)    

Marani
Font monospazio
Connettori D-Sub 9 poli                                                 09 67 209 5604    09 67 209 4704    Contatti stampati(a saldare filo)                                                                09 67 009 5604    09 67 009 4704    Contatti torniti

Marani
Font monospazio
Contatti D-Sub femmina "rinforzati"      0,33 ... 0,82                                    09 67 000 3676Contatti TORNITI a crimpare                0,25 ... 0,52                                    09 67 000 8676                                                              0,13 ... 0,33                                    09 67 000 5676                                                              0,09 ... 0,25                                    09 67 000 7676

Marani
Font monospazio
Nota:Estrattore per contatti D-Sub:09 99 000 0368-------------Pinza a crimpare per contatti D-Sub:09 99 000 0501 +posizionatore 09 99 000 0531

Marani
Font monospazio
groove

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Secondo specifiche USB 2.0 e USB 3.0
• Collegamento semplice e veloce con patch cord pre-cablate
• Fascetta serracavo

Dettagli tecnici
Numero di poli 4, 8
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 1 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

30 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 60352-4
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Modu-
lar

Modulo Han® USB

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® USB 
per patch cords

 
USB 2.0

09 14 001 4601 09 14 001 4701

Han-Modular® , 
Modulo Han® USB 
per patch cords

USB 3.0

 09 14 001 4703

Han-Modular® , 
Modulo Han® USB 
per collegamento a vite 
su morsetti

USB 2.0

0,14

 

...

 

0,5 09 14 001 4651  

Lunghezza di spellatura 4.5 mm
Coppia di serraggio 0.12 Nm

Modu-
lar

Modulo Han® USB

Numero di poli

4
1 A   50 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014703
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® FireWire, 
per patch cords

 

09 14 001 4611 09 14 001 4711

Modu-
lar

Modulo Han® FireWire

Numero di poli

6
1 A   50 V   0,8 kV   3

Caratteristiche
• Secondo specifiche EEE 1394
• Collegamento semplice e veloce con patch cord pre-cablate
• Fascetta serracavo

Dettagli tecnici
Numero di poli 6
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 1 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014711
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione  Codice
Disegni 

Han-Modular® 
Modulo di supporto per inserti Han® RJ45 
(vedi pagina 06.82)

Ordinare gli inserti separatamente

09 14 001 4722

Han-Modular® , 
Modulo femmina Han® RJ45, 
Gender changer (adattatore)  
per patch cords, 8 contatti
   
Cat. 6A

09 14 001 4721

Modu-
lar

Modulo Han® RJ45 femmina

Numero di poli

8

Caratteristiche
• Modulo singolo con connettore RJ45 standard schermato
• Cat. 6 per cavo dati a coppie (8-poli)
• Le patch cord vengono assemblate e rimosse senza utensili

Dettagli tecnici
Numero di poli 8, 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 1 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

30 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +70 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Caratteristiche tecniche Cat. 6A, Cat. 5
Materiale (inserti) Pressofusione in lega di zinco 

nichelata, policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL
UL 1977 ECBT2.E235076

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014722
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione  Codice
Disegni 

Connettore dati, 
Inserto femmina Han® RJ45 cable jack, 
Collegamento preLink®, 8 contatti 
   
Cat. 6A

AWG 23 ... AWG 22 09 14 008 4720

Connettore dati, 
Inserto femmina Han® RJ45 cable jack, 
Collegamento a  perforazione d’isolante, 
4 contatti,  
Cat. 5

AWG 24 ... AWG 22 09 14 545 1120

Connettore dati, 
Inserto femmina Han® RJ45 cable jack, 
Collegamento a perforazione d’isolante, 
8 contatti,  
Cat. 6A

AWG 24 ... AWG 22
AWG 28 ... AWG 24

09 14 545 1562
09 14 545 1561

Modu-
lar

Modulo Han® RJ45 femmina

Utensile per apertura inserti
femmina RJ45 preLink  

20 82 000 9916

Il codice comprende 10 pezzi

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140084720
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09145451120
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09145451562
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09145451561
Marani
Font monospazio
E' necessaria la pinza:20 82 000 9901
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Modulo di supporto per connettori RJ45

Per connettori RJ45 a crimpare

09 14 001 4622

RJ45, 
Connettore RJ45 a crimpare 
per moduli Han® RJ45, 8 poli 
Cat. 5

09 12 000 9958

Modu-
lar

Modulo Han® RJ45 maschio

Numero di poli

8
1 A   50 V   0,8 kV   3

Caratteristiche
• Modulo singolo con connettore RJ45 standard schermato
• Connettore RJ45 protetto dall’inserto plastico

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 1 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

30 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C, -40 ... +70 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Caratteristiche tecniche Cat. 5
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014622
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009958
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione  Codice
Disegni 

Han-Modular® 
Modulo di supporto per connettori
RJ45 con adattatore  
 

Ordinare l’adattatore separatamente

09 14 001 4623

Connettore dati.
Adattatore RJ45 Industrial
(set completo come in figura), 
Cat. 5, 100 Mbit/s 
4 contatti
Collegamento IDC (perforazione isolante)

AWG 24 ... AWG 22
AWG 26

09 45 400 1100
09 45 400 1109

Diametro esterno del cavo ≤ 1.6 mm

Modu-
lar

Modulo Han® RJ45 maschio 

Caratteristiche
• Modulo singolo con connettore RJ45 standard schermato
• Connettore RJ45 protetto dall’inserto plastico
• contatti schermati a 360°
• Assemblaggio sul campo senza utensili grazie al collegamento 

rapido HARAX® con tecnologia IDC
• Gigalink: assemblaggio sul campo con contatti piercing (uten-

sile di assemblaggio 09 45 800 0520)
• Per il collegamento di cavi rigidi e flessibili
• GigaLink: per il collegamento di cavi flessibili

Dettagli tecnici
Numero di poli 4, 8
Temperatura massima -40 ... +125 °C, -40 ... +70 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Caratteristiche tecniche Cat. 5, Cat. 6A, Cat. 6
Data rate  10 Mbit/s,  100 Mbit/s,  1000 

Mbit/s,  10000 Mbit/s
Materiale (inserti) Policarbonato, Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL
IEC 60603-7
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014623
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Identificazione  Codice
Disegni 

Connettore dati. 
Adattatore RJ45 Industrial Gigalink 
(set completo come in figura), 
Cat. 6A, 10 Gbit/s
8 contatti  
Collegamento a crimpare
(utilizzare pinza 09 45 800 0520) 

AWG 28 ... AWG 24 09 45 400 1520

Diametro esterno del cavo ≤ 1.05 mm

Connettore dati. 
Adattatore RJ45 Industrial
(set completo come in figura), 
Cat. 6, 10 Gbit/s 
8 contatti,  
Collegamento IDC (perforazione isolante)

AWG 27 ... AWG 22 09 45 400 1560

Diametro esterno del cavo ≤ 1.5 mm

Modu-
lar

Modulo Han® RJ45 maschio 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09454001520
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09454001560
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Modulo di supporto per 
adattatori Han RJ45  
Modulo singolo

Ordinare l’adattatore separatamente

09 14 001 4623

Han-Modular® , 
Adattatore per patch cords RJ45, 

Solo per per patch cords HARTING

Adattatore per connettore RJ45 Industrial 09 14 000 9967 

09 14 000 9966

Modu-
lar

Modulo Han® RJ45 maschio 

Caratteristiche
• Modulo singolo con connettore RJ45 standard schermato
• Connettore RJ45 protetto dall’inserto plastico
• Le patch cord vengono assemblate e rimosse senza utensili

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140014623
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Identificazione Lunghezza del  cavo Codice
Disegni 

RJ45, 
Cavo in rame (tondo), 
Halogen-free,  
Resistente agli oli, 
Pre-cablato su entrambi i lati

0.2 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
0.6 m
0.7 m
0.8 m
0.9 m
1 m
1.5 m
2 m
2.5 m
3 m
3.5 m
4 m
5 m
6 m
7 m
7.5 m
8 m
9 m
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
50 m

09 47 474 7001
09 47 474 7002
09 47 474 7003
09 47 474 7004
09 47 474 7005
09 47 474 7006
09 47 474 7007
09 47 474 7008
09 47 474 7009
09 47 474 7010
09 47 474 7011
09 47 474 7012
09 47 474 7013
09 47 474 7024
09 47 474 7014
09 47 474 7015
09 47 474 7016
09 47 474 7017
09 47 474 7018
09 47 474 7019
09 47 474 7020
09 47 474 7021
09 47 474 7035
09 47 474 7022
09 47 474 7023
09 47 474 7025
09 47 474 7027
09 47 474 7026
09 47 474 7028
09 47 474 7029

Modu-
lar

Patch cord RJ45 HARTING gialle cat. 5e (PUR)

4x 2 Twisted Pair
HARTING RJ Industrial®
HARTING RJ Industrial®

Caratteristiche
• Protezione della leva del connettore RJ 45
• Design compatto e protezione anti-piega
• Schermatura totale EMC (foglio di alluminio + calza)

Dettagli tecnici
Numero di conduttori 8
Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
Temperatura d’esercizio -30 ... +75 °C (stoccaggio),

-5 ... +50 °C (lavoro)
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Caratteristiche tecniche Cat. 5e
Data rate  10 Mbit/s,  100 Mbit/s,  1000 

Mbit/s
Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
Colore (cavo) Giallo
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 11801
IEC 24702
IEC 61935-2

Dettagli applicativi
Altre lunghezze cavo su richiesta !

Patch cord RJ45  | Cat . 5e, schermate
Compatibili con adattatore Han-Modular® 09 14 000 9966

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747002
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747003
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747004
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747005
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747006
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747007
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747008
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747009
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747010
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747012
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747013
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747024
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747014
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747015
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747016
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747017
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747018
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747019
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747020
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747021
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747035
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747022
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747023
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747025
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747027
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747026
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747028
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747029
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Identificazione Lunghezza del  cavo Codice
Disegni 

RJ45 , 
Cavo in rame (tondo), 
Cablaggio 1:1,  
Halogen-free,  
Resistente agli oli, 
Pre-cablato su entrambi i lati

0.2 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
0.6 m
0.7 m
0.8 m
0.9 m
1 m
1.5 m
2 m
2.5 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
7.5 m
8 m
9 m
10 m
15 m
16 m
20 m
25 m
30 m
100 m

09 47 474 7101
09 47 474 7102
09 47 474 7103
09 47 474 7104
09 47 474 7105
09 47 474 7106
09 47 474 7107
09 47 474 7108
09 47 474 7109
09 47 474 7110
09 47 474 7111
09 47 474 7112
09 47 474 7113
09 47 474 7114
09 47 474 7115
09 47 474 7116
09 47 474 7117
09 47 474 7118
09 47 474 7119
09 47 474 7120
09 47 474 7121
09 47 474 7122
09 47 474 7124
09 47 474 7123
09 47 474 7126
09 47 474 7125
09 47 474 7199

Modu-
lar

Patch cord RJ45 HARTING gialle cat 6 (PUR) 

4x 2 Twisted Pair
HARTING RJ Industrial®
HARTING RJ Industrial®

Caratteristiche
• Protezione della leva del connettore RJ 45
• Design compatto e protezione anti-piega
• Schermatura totale EMC (foglio di alluminio + calza)

Dettagli tecnici
Numero di conduttori 8
Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
Temperatura d’esercizio -30 ... +75 °C (stoccaggio)

-5 ... +50 °C (lavoro)
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Caratteristiche tecniche Cat. 6
Data rate  10 Mbit/s,  100 Mbit/s,  1000 

Mbit/s,  10 Gbit/s
Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
Colore (cavo) Giallo
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 24702

Dettagli applicativi
Altre lunghezze cavo su richiesta!

Patch cord RJ45  | Cat . 6, schermate
Compatibili con adattatore Han-Modular® 09 14 000 9966

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747112
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747113
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747120
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09474747199
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Identificazione Lunghezza del  cavo Codice

RJ45 , 
Cavo in rame (tondo) 
Cablaggio 1:1,  
Halogen-free, UL Listed,  
Resistente agli oli, 
Pre-cablato su entrambi i lati

0.2 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
0.6 m
0.7 m
0.8 m
0.9 m
1 m

10 m
11 m
12 m

99 m 09 48 474 7756 xxx
100 m 09 48 474 7756 xxx

09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
....... 
....... 
....... 
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
09 48 474 7756 xxx
....... 
....... 
....... 

Modu-
lar

Patch cord RJ45 HARTING UL listed cat. 6A (PUR )

4x 2 Twisted Pair
HARTING RJ Industrial®

Caratteristiche
• Protezione della leva del connettore RJ 45
• Design compatto e protezione anti-piega
• Schermatura totale EMC (foglio di alluminio + calza)

Dettagli tecnici
Numero di conduttori 8
Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
Temperatura d’esercizio -40 ... +80 °C (posa fissa)

-40 ... +80 °C (posa mobile)
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Caratteristiche tecniche Cat. 6A

Data rate  10 Mbit/s,  100 Mbit/s,  1000 
Mbit/s,  10 Gbit/s

Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
Colore (cavo) Giallo
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 24702

Dettagli applicativi

Patch cord RJ45  | Cat . 6A, schermate  |  UL listed
Compatibili con adattatore Han-Modular® 09 14 000 9966

Raggio di curvatura per posa mobile: 5x diametro del cavo

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
4x2xAWG 26/7

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
xxx = 002  (0,2 m)xxx = 003  (0,3 m)xxx = 004  (0,4 m)xxx = 005  (0,5 m)xxx = 006  (0,6 m)xxx = 007  (0,7 m)xxx = 008  (0,8 m)xxx = 009  (0,9 m)xxx = 010  (1 m).....................xxx = 098  (9,8 m)xxx = 099  (9,9 m)xxx = 100  (10 m)xxx = 110  (11 m)xxx = 120  (12 m)..............xxx = 990  (99 m)xxx = 000  (100 m)

Marani
Font monospazio
Legenda xxx

Marani
Font monospazio
a (m)

Marani
Rettangolo

Marani
Timbro

Marani
Rettangolo

Marani
Rettangolo

Marani
Timbro

Marani
Linea

Marani
Linea
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Patch cord RJ45 HARTING colorate (8 poli cat 5e)

Connettori

Cavo

Materiale guaina 

Collegamento

RJ45 con DualBoot ®

 4x2 Twisted Pair,  
schermato SF-UTP

FRNC, halogen free 

8 poli, 1:1

Caratteristiche Ethernet  Categoria 5e,  
Classe D fino a 100 MHz  
secondo ISO / IEC 11 801 e 
EN 50 173-1

Transmission rate 

Schermatura

Temperatura di 
esercizio

Lunghezze

Legenda lunghezze

Colori

Minimo ordinabile

10/100 Mbit/s e 1 Gbit/s

Schermatura totale
Contatti schermati a 360°

0 °C … +60 °C

Lunghezze a passi 
di 10 cm

xxx = vedi legenda qui a fianco

Bianco, grigio, rosso, giallo, 
verde, blu

Fino a 3 m: 10 pezzi
Da 3 a 5 m: 5 pezzi

RJ45

Cat. 5e

8

1:1

• Connettori

• Categoria

• Numero poli

• Collegamento

• Materiale guaina FRNC, halogen free

Caratteristiche Dettagli tecnici

Legenda lunghezza

Patch cord RJ45 DualBoot ®  |  Cat . 5 / Cat . 5e, schermate
Compatibili con adattatore Han-Modular® 09 14 000 9966

Identificazione Codice

Patch cord RJ45 Cat. 5 / Cat. 5e DualBoot ® 1:1
Bianco 09 48 868 6568 xxx
Grigio 09 48 868 6569 xxx
Rosso 09 48 868 6570 xxx
Giallo 09 48 868 6571 xxx
Verde 09 48 868 6572 xxx
Blu 09 48 868 6573 xxx
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Marani
Font monospazio
xxx = 002  (0,2 m)xxx = 003  (0,3 m)xxx = 004  (0,4 m)xxx = 005  (0,5 m)xxx = 006  (0,6 m)xxx = 007  (0,7 m)xxx = 008  (0,8 m)xxx = 009  (0,9 m)xxx = 010  (1 m).....................xxx = 098  (9,8 m)xxx = 099  (9,9 m)xxx = 100  (10 m)xxx = 110  (11 m)xxx = 120  (12 m)..............xxx = 990  (99 m)xxx = 000  (100 m)

Marani
Font monospazio
Legenda xxx

Marani
Linea

Marani
Linea



R
J4

5 
co

rd
s

Identificazione Codice

Patch cord RJ45 Cat . 6A DualBoot ® 1:1
09 48 878 7584 xxx
09 48 878 7585 xxx
09 48 878 7586 xxx
09 48 878 7587 xxx
09 48 878 7588 xxx
09 48 878 7589 xxx

RJ45 con DualBoot ®

 4x2 Twisted Pair,  
schermato SF-STP

FRNC, halogen free

8 poli, 1:1

 Categoria 6A,  
Class EA fino a 250 MHz  
secondo ISO / IEC 11 801 e 
EN 50 173-1

10/100 Mbit/s e 1/10 Gbit/s

Schermatura totale  
Contatti schermati a 360°

0 °C … +60 °C

Lunghezze a passi 
di 10 cm

xxx = vedi legenda qui a fianco

Bianco, grigio, rosso, giallo,  
verde, blu

RJ45

Cat. 6A

8

1:1

FRNC, halogen free

Patch cord RJ45 HARTING colorate (8 poli cat 6A)

Patch cord RJ45 DualBoot ®  |  Cat . 6A, schermate
Compatibili con adattatore Han-Modular® 09 14 000 9966

Caratteristiche Dettagli tecnici

Bianco 
Grigio
Rosso
Giallo
Verde
Blu
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Legenda lunghezza

• Connettori

• Categoria

• Numero poli

• Collegamento

• Materiale guaina

Connettori

Cavo

Materiale guaina

Collegamento

Caratteristiche Ethernet 

Transmission rate

Schermatura

Temperatura di 
esercizio 

Lunghezze 

Legenda lunghezze

Colori 

Marani
Font monospazio
xxx = 002  (0,2 m)xxx = 003  (0,3 m)xxx = 004  (0,4 m)xxx = 005  (0,5 m)xxx = 006  (0,6 m)xxx = 007  (0,7 m)xxx = 008  (0,8 m)xxx = 009  (0,9 m)xxx = 010  (1 m).....................xxx = 098  (9,8 m)xxx = 099  (9,9 m)xxx = 100  (10 m)xxx = 110  (11 m)xxx = 120  (12 m)..............xxx = 990  (99 m)xxx = 000  (100 m)

Marani
Font monospazio
Legenda xxx

Marani
Linea

Marani
Linea
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Caratteristiche
• Schermatura isolata dal potenziale di terra
• Ideali per il collegamento di dorsali Ethernet industriali
• Studiato per Gigabit Ethernet cat. 6A

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

5 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 5 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Caratteristiche tecniche Ethernet Cat. 6A
Materiale (inserti) Pressofusione in lega di zinco 

nickelata, Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL
UL 1977 ECBT2.E235076

Modu-
lar

Modulo Han® Gigabit cat. 6A

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo adattatore

09 14 001 3011 09 14 001 3111

Inserti Han® Gigabit cat. 6A, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente
Ordinare il modulo adattatore 
separatamente

0,09 ... 0,52 09 14 008 3011 09 14 008 3111

Diametro esterno del cavo 5 ... 12

Contatti D-Sub "standard" 
Contatti TORNITI a crimpare 
Contatti singoli

0,09

 

...

 

0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Modu-
lar

Modulo Han® Gigabit cat. 6A

Numero di poli

8
5 A   50 V   0,8 kV   3
+ schermo

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140083011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140083111
Marani
Font monospazio
Con schermo       Con schermoa terra                  a terra09 14 008 3012    09 14 008 3112

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Contatti D-Sub femmina "rinforzati"      0,33 ... 0,82                                    09 67 000 3676Contatti TORNITI a crimpare                0,25 ... 0,52                                    09 67 000 8676                                                              0,13 ... 0,33                                    09 67 000 5676                                                              0,09 ... 0,25                                    09 67 000 7676

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
groove

Marani
Font monospazio
Contatti singoli



Caratteristiche Dettagli tecnici

Modulo Han ® Gigabit cat. 7A

• Schermatura isolata dal potenziale di terra
• Adatto per:
• Gigabit Ethernet cat. 7A  (1000 MHz - classe FA)
• GigaBit Ethernet cat. 8 (classe II)
• Accoppiabile con moduli GigaBit cat. 6A
•

Specifiche DIN EN 60664-1 
     DIN EN 61984

Inserti
Numero di poli 8
Resistenza di isolamento ≥ 1010 Ω
Materiale                                             Policarbonato
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Comportamento al fuoco (UL 94)        V0
Vita meccanica ≥ 500 cicli

Contatti Gigabit
Numero di poli 8 + shielding 
Caratteristiche elettriche 
secondo DIN EN 61984 5 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d'esercizio 5 A 
Tensione d'esercizio 50 V 
Tensione di prova 0.8 kV (impulsi) 
Grado di inquinamento  3

Materiali 
Inserto isolante                               Policarbonato

 Corpo metallico esterno Lega di zinco
Resistenza di contatto ≤ 4 mΩ
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +85 °C
Comportamento al fuoco (UL 94)        V 0
Trattamento superficiale Nichelato (corpo metallico)
Diametro cavo 5 ... 12 mm

Contatti
Collegamento a crimpare 

mm² 0,13 ... 0,33 mm² 
 AWG 26 ... 22
Trattamento superficiale Doratura (Classe 1)
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(ver. 2022)

Marani
Timbro



09 14 001 3011

09 14 001 3111

09 14 008 3034

09 14 008 3035 09 14 008 3135

09 14 008 3134

M

F

50 V    5 A

M 

F

Han-Modular ®  
Modulo adattatore

Numero di poli

1 (8) 

Inserti Han ® Gigabit Cat. 7A

8 + schermo (contatti a crimpare)
Ordinare i contatti  
separatamente

Inserti Han ® Gigabit Cat. 7A
Versione con riporto dello schermo 
sul telaio (a terra)

Disposizione contatti
(vista lato cavi)

Modulo Han ® Gigabit cat. 7A

     Codice
Identificazione Maschio	(M)	            Femmina	(F)	          Disegni    Dimensioni	in	mm

  Sez. cavo Codice  
Identificazione	   mm²	     Maschio	(M)	            Femmina	(F)	        Disegni   Dimensioni	in	mm
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Contatti D-Sub "standard" 
Contatti TORNITI a crimpare 
Contatti singoli

0,09
0,25
0,13
0,33

0,25
0,52

09 67 000 7576

09 67 000 5576

09 67 000 8576

09 67 000 7476

09 67 000 5476

09 67 000 8476



Identificazione
Diametro 
interno

Diametro 
esterno Codice

Disegni 

Serracavi a flangia 
con ferrule a crimpare per moduli 
GigaBit, Shielded, MegaBit

3 mm
3.5 mm
4 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
6.5 mm
7 mm
7.5 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm

 4 mm
 4.5 mm
 5 mm
 5.5 mm
 6 mm
 6.5 mm
 7 mm
 7.5 mm
 8 mm
 8.5 mm
 9 mm
 9.5 mm
 10 mm

61 03 000 0062
61 03 000 0063
61 03 000 0064
61 03 000 0065
61 03 000 0066
61 03 000 0166
61 03 000 0067
61 03 000 0068
61 03 000 0069
61 03 000 0070
61 03 000 0071
61 03 000 0165
61 03 000 0072

D1 = Diametro interno
D2 = Diametro esterno

Ferrule a crimpare per 
serracavi a flangia

5 mm
5.5 mm
6 mm
6.5 mm
7 mm
7.5 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
10.5 mm
11 mm
11.5 mm
12 mm
12.5 mm
13 mm
13.7 mm
14 mm

6 mm
6.5 mm
7 mm
7.5 mm
8 mm

 

8.5 mm

 

9 mm

 

9.5 mm

 

10 mm

 

10.5 mm

 

11 mm

 

11.5 mm

 

12 mm

 

12.5 mm

 

13 mm

 

13.5 mm

 

14 mm

 

15 mm

 

15 mm

61 03 000 0045
61 03 000 0046
61 03 000 0047
61 03 000 0048
61 03 000 0049
61 03 000 0050
61 03 000 0051
61 03 000 0052
61 03 000 0053
61 03 000 0054
61 03 000 0055
61 03 000 0056
61 03 000 0057
61 03 000 0058
61 03 000 0142
61 03 000 0059
61 03 000 0127
61 03 000 0060
61 03 000 0061

D4 = Diametro esterno
D3 = Diametro interno

Modu-
lar

Flange e ferrule InduCom per moduli Gigabit 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
HARTING è disponibile per esaminare il vostro cavo e consigliarvi
sul tipo di flangia e di ferrula da utilizzare
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000062
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000063
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000064
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000065
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000066
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000166
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000067
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000068
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000069
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000070
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000071
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000165
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000072


Identificazione Codice

Pinza HARTING per la crimpatura 
di ferrule InduCom
Ordinare le matrici separatamente 
(61 03 000 0xxx)

61 03 600 0020

Utensili per lavorazione flange e ferrule InduCom

06
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Matrice 
SW 6.0

Matrice 
SW 6.5

Matrice 
SW 7.0

Matrice 
SW 7.5

Matrice 
SW 8.0

Matrice 
SW 8.5

Matrice 
SW 9.0

Matrice 
SW 9.5

Matrice 
SW 11.0

Matrice 
SW 11.5

Matrice 
SW 10.5

Matrice 
SW 14.0

Matrice 
SW 10.0

Matrice 
SW 12.0

Matrice 
SW 12.5

Matrice 
SW 13.0

Matrice 
Matrice

Matrice 
SW 5.0

Matrice 
SW 5.5

61 03 000 0098

61 03 000 0099

61 03 000 0100

61 03 000 0101

61 03 000 0102

61 03 000 0103

61 03 000 0104

61 03 000 0105

61 03 000 0168

61 03 000 0169

61 03 000 0172

61 03 000 0173

61 03 000 0174

61 03 000 0175

61 03 000 0176

61 03 000 0177

61 03 000 0178

61 03 000 0179

61 03 000 0180

Identificazione Codice

Matrici per pinza 61 03 600 0020

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61036000020
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Identificazione Codice

61 03 600 0017Utensile per l'inserimento
della flangia InduCom sul cavo 

09 99 000 0501Pinza HARTING per la crimpatura
di contatti torniti D-Sub.
Crimpatura a 4 punti (MIL 22 520/2-01)
Sezione crimpabile: 0,09 ... 0,82 mm²

Posizionatore contatti D-Sub
per pinza 09 99 000 0501

09 99 000 0531

Utensili per lavorazione contatti crimp e flange e ferrule InduCom

Identificazione Taglia

09 99 000 0647

Matrici per pinza
09 99 000 0647

Codice

Pinza HARTING per la crimpatura 
di ferrule InduCom

Ordinare le matrici separatamente 

09 99 000 0897Posizionatore contatti
09 93 000 5576 + 09 93 000 5476
per pinza 09 99 000 0501

SW 5,0
SW 5,5 
SW 6,0 
SW 6,5 
SW 7,0 
SW 7,5 
SW 8,0 
SW 8,5 
SW 9,0 
SW 9,5 
SW 10,0 
SW 10,5
SW 11,0
SW 11,5
SW 12,0
SW 12,5
SW 13,0
SW 13,5
SW 14,0
SW 14,5
SW 15,0
SW 15,5
SW 16,0
SW 16,5
SW 17,0
SW 17,5
SW 18,0

09 99 000 0665
09 99 000 0666
09 99 000 0667
09 99 000 0668
09 99 000 0669
09 99 000 0670
09 99 000 0671
09 99 000 0672
09 99 000 0673
09 99 000 0674
09 99 000 0675
09 99 000 0676
09 99 000 0677
09 99 000 0678
09 99 000 0679
09 99 000 0680
09 99 000 0681
09 99 000 0682
09 99 000 0683
09 99 000 0684
09 99 000 0685
09 99 000 0686
09 99 000 0687
09 99 000 0688
09 99 000 0689
09 99 000 0690
09 99 000 0691

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Schermatura isolata dal potenziale di terra
• Ideali per il collegamento di segnali sensibili (ad esempio BUS)

Dettagli tecnici
Numero di poli 20
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

4 A   32 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 4 A
Tensione d’esercizio 32 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤4 mΩ
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Pressofusione in lega di zinco 

nichelata, LCP, Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL
UL 1977 ECBT2.E235076

Modu-
lar

Modulo Han® Shielded

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo adattatore

09 14 001 3011 09 14 001 3111

Modulo Han® Shielded, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,09 ... 0,52 09 14 020 3013 09 14 020 3113

Contatti D-Sub "standard" 
Contatti TORNITI a crimpare 
Contatti singoli

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Modu-
lar

Modulo Han® Shielded

Numero di poli

20
4 A   32 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140203013
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140203113
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008476
Marani
Font monospazio
Contatti D-Sub femmina "rinforzati"      0,33 ... 0,82                                    09 67 000 3676Contatti TORNITI a crimpare                0,25 ... 0,52                                    09 67 000 8676                                                              0,13 ... 0,33                                    09 67 000 5676                                                              0,09 ... 0,25                                    09 67 000 7676

Marani
Font monospazio
Contatti singoli

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
groove

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Schermatura isolata dal potenziale di terra
• Ideali per il collegamento di segnali sensibili (ad esempio BUS)
• 7 contatti in più rispetto al modulo shielded

Dettagli tecnici
Numero di poli 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984 
Corrente d’esercizio 
Tensione d’esercizio 
Tensione di prova
Grado di inquinamento 
Resistenza di isolamento 
Resistenza di contatto 
Temperatura massima

27
2 A   16 V   0,8 kV   3

2 A
16 V
0.8 kV (impulsi)
3
≥1010 Ω
≤4 mΩ
-40 ... +85 °C

Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Pressofusione in lega di zinco 

nichelata, LCP, Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL
UL 1977 ECBT2.E235076

Modu-
lar

Modulo Han® HDS (High Density Shielded)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo adattatore

09 14 001 3011 09 14 001 3111

Modulo Han® HDS, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,13 ... 0,33 09 14 027 3013 09 14 027 3113

Modu-
lar

Modulo Han® HDS (High Density Shielded)

Numero di poli

27
2 A   16 V   0,8 kV   3

Contatti torniti M12
a crimpare

Superficie: dorata

0.13 ... 0.33 21 01 100 9020 21 01 100 9025

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140203013
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140203113


06
·

Caratteristiche
• Schermatura isolata dal potenziale di terra
• Adatto per Megabit Ethernet cat. 5e
• Compatibile con custodie alte Han® B, Han® M, Han® EMC e

Han® HPR

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Pressofusione in lega di zinco 

nichelata, Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL
UL 1977 ECBT2.E235076

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Modulo Han® Megabit

114

Marani
Font monospazio
(impulsi)



06
·

115

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo adattatore

09 14 001 3011 09 14 001 3111

Modulo Han® Megabit,  
(2 inserti da 4 contatti ognuno)  
2 uscite cavo, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente
Ordinare il modulo adattatore 
separatamente

0,14 ... 2,5 09 14 008 3016 09 14 008 3116

Modulo Han® Megabit,  
(2 inserti da 4 contatti ognuno)  
1 uscita cavo, 
Collegamento a crimpare 

Ordinare i contatti
separatamente
Ordinare il modulo adattatore 
separatamente

0,14 ... 2,5 09 14 008 3021 09 14 008 3121

Modu-
lar

Modulo Han® Megabit

Numero di poli

8
10 A   50 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140083016
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140083116
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Modu-
lar

Modulo Han® Megabit

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo adattatore

09 14 001 3011 09 14 001 3111

Modulo Han® Megabit,  
(2 inserti da 4 contatti ognuno)  
2 uscite cavo, 
Collegamento a crimpare

ATTENZIONE !! 
Versione con riporto dello
schermo sul telaio (a terra)
Ordinare i contatti separatamente
Ordinare il modulo adattatore 
separatamente

0,14 ... 2,5 09 14 008 3017 09 14 008 3117

Modulo Han® Megabit,  
(2 inserti da 4 contatti ognuno)  
1 uscita cavo, 
Collegamento a crimpare 

ATTENZIONE !!
Versione con riporto dello 
schermo sul telaio (a terra)
Ordinare i contatti separatamente
Ordinare il modulo adattatore
separatamente 

0,14 ... 2,5 09 14 008 3022 09 14 008 3122

Modu-
lar

Modulo Han® Megabit 

Numero di poli

8
10 A   50 V   0,8 kV   3
+ schermo

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140083017
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140083117
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Modu-
lar

Modulo Han® Megabit 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
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Identificazione
Diametro del cavo 
(mm) Codice

Disegni 

Serracavo a vite per moduli 
GigaBit, Shielded, MegaBit

5 ... 7
7 ... 10
9 ... 12
11 ... 14

61 03 000 0141
61 03 000 0044
61 03 000 0143
61 03 000 0148*

Modu-
lar

Serracavi per moduli Gigabit, Shielded e Megabit

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Serracavo 61 03 000 0143: solo per moduli con 1 uscita cavo

Pressacavi schermati con ghiera 4,5 ... 7 mm                 61 06 012 0094
6 ... 8 mm                    61 06 012 0096
7 ... 9,6 mm                 61 06 012 0097 

Serracavo a vite per moduli         6 ...10 mm             09 14 000 9983
GigaBit, Shielded, MegaBit 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000141
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000044
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000143
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/61030000148
Marani
Font monospazio
* Non adatto per moduli MegaBit con 2  serracavi (i serracavi interferiscono tra loro) 
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Identificazione
Diametro 
interno

Diametro 
esterno Codice

Disegni 

Serracavi a flangia 
con ferrule a crimpare per moduli 
GigaBit, Shielded, MegaBit

3 mm
3.5 mm
4 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
6.5 mm
7 mm
7.5 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm

 4 mm
 4.5 mm
 5 mm
 5.5 mm
 6 mm
 6.5 mm
 7 mm
 7.5 mm
 8 mm
 8.5 mm
 9 mm
 9.5 mm
 10 mm

61 03 000 0062
61 03 000 0063
61 03 000 0064
61 03 000 0065
61 03 000 0066
61 03 000 0166
61 03 000 0067
61 03 000 0068
61 03 000 0069
61 03 000 0070
61 03 000 0071
61 03 000 0165
61 03 000 0072

D1 = Diametro interno
D2 = Diametro esterno

Ferrule a crimpare per 
serracavi a flangia

5 mm
5.5 mm
6 mm
6.5 mm
7 mm
7.5 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
10.5 mm
11 mm
11.5 mm
12 mm
12.5 mm
13 mm
13.7 mm
14 mm

6 mm
6.5 mm
7 mm
7.5 mm
8 mm

 

8.5 mm

 

9 mm

 

9.5 mm

 

10 mm

 

10.5 mm

 

11 mm

 

11.5 mm

 

12 mm

 

12.5 mm

 

13 mm

 

13.5 mm

 

14 mm

 

15 mm

 

15 mm

61 03 000 0045
61 03 000 0046
61 03 000 0047
61 03 000 0048
61 03 000 0049
61 03 000 0050
61 03 000 0051
61 03 000 0052
61 03 000 0053
61 03 000 0054
61 03 000 0055
61 03 000 0056
61 03 000 0057
61 03 000 0058
61 03 000 0142
61 03 000 0059
61 03 000 0127
61 03 000 0060
61 03 000 0061

D4 = Diametro esterno
D3 = Diametro interno

Modu-
lar

Flange e ferrule InduCom per moduli Gigabit, Shielded e Megabit 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
HARTING è disponibile per esaminare il vostro cavo e consigliarvi
sul tipo di flangia e di ferrula da utilizzare

Tappo 61 03 000 0042

Marani
Timbro



Identificazione Codice

Pinza HARTING per la crimpatura 
di ferrule InduCom
Ordinare le matrici separatamente 
(61 03 000 0xxx)

61 03 600 0020

Utensili per lavorazione flange e ferrule InduCom

06
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Utensile per l'inserimento 61 03 600 0017
della flangia InduCom sul cavo 

Pinza HARTING per la crimpatura 09 99 000 0501
di contatti torniti D-Sub.
Crimpatura a 4 punti (MIL 22 520/2-01)
Sezione crimpabile: 0,09 ... 0,82 mm²

Posizionatore contatti D-Sub
per pinza 09 99 000 0501 09 99 000 0531

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61036000020


Identificazione Codice

Matrice 
SW 6.0

61 03 000 0098

Matrice 
SW 6.5

61 03 000 0099

Matrice 
SW 7.0

61 03 000 0100

Matrice 
SW 7.5

61 03 000 0101

Matrice 
SW 8.0

61 03 000 0102

Matrice 
SW 8.5

61 03 000 0103

Matrice 
SW 9.0

61 03 000 0104

Matrice 
SW 9.5

61 03 000 0105

Matrice 
SW 11.0

61 03 000 0168

Matrice 
SW 11.5

61 03 000 0169

Matrice 
SW 10.5

61 03 000 0172

Matrice 
SW 14.0

61 03 000 0173

Matrice 
SW 10.0

61 03 000 0174

Matrice 
SW 12.0

61 03 000 0175

Matrice 
SW 12.5

61 03 000 0176

Matrice 
SW 13.0

61 03 000 0177

Matrice 
Matrice

61 03 000 0178

Matrice 
SW 5.0

61 03 000 0179

Matrice 
SW 5.5

61 03 000 0180

Matrici per ferrule InduCom

06
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Matrici per pinza 61 03 600 0020

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000098
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000099
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000100
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000101
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000103
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000104
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000105
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000168
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000169
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000172
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000173
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000174
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000175
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000176
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000177
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000178
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000179
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/61030000180


Identificazione
Codici Disegno 

(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Inserti Han® Megabit da PCB
(per 2 linee Ethernet a 4 poli)

09 14 008 3041 09 14 008 3141

Han

Modulo Han® Megabit da PCB

Numero di poli

8
10 A  |  50 V  |  0.8 kV  |  3
+ schermo

Caratteristiche
• Schermatura separata dal potenziale di terra
• Per moduli Megabit (Ethernet cat. 5e)
• Costruzione robusta ed affidabile
• Ottimizza i tempi di cablaggio
• Facile installazione

Dettagli tecnici
8
+ shielding
 7,5 A
50 V
0.8 kV
3
Cat. 5, Classe D fino a 100 MHz
10 Mbit/s,  100 Mbit/s
≤100 mΩ
-40 ... +85 °C

≥500 cicli
Policarbonato (PC)
Polimero LCP
Lega di zinco nichelata
RAL 7032 (grigio sabbia)

Numero di poli
(+ schermo)
Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Tensione di prova (impulsi) 
Grado di inquinamento
Caratteristiche Ethernet    
Data rate
Resistenza di contatto  
Temperatura d'esercizio

Vita meccanica
Materiale (inserti)

Materiale (corpo metallico)
Colore (inserti)
Reazione al fuoco UL 94 V-0

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Adattatore da PCB

Per PCB di spessore
fino a 1,6 mm

09 16 000 9922

Adattatore da PCB

Per PCB di spessore
fino a 2,4 mm

09 16 000 9923
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Caratteristiche
• Connettore Han® M12 in codifica D per applicazioni

Ethernet e Profinet.
• Connettore Han® M12 in codifica X per Ethernet fino a 10 Gbit/s
• Il modulo alloggia due connettori indipendenti con schermatura

a 360° separata tra i due connettori
• E' possibile collegare due protocolli Ethernet differenti in un

solo modulo (un modulo codifica D + un modulo codifica X)
• Risparmio del 50% di spazio rispetto a moduli Ethernet esistenti
• Ogni connettore Han® M12 può essere cablato ed assemblato

separatamente

Dettagli tecnici
4, 8 + schermo
 4 A  |  0,5 A
32 V
0.8 kV
3
Cat. 5, Classe D fino a 100 MHz
Cat. 6A, Classe EA fino a 500 MHz

>108 Ω
≤10 mΩ
≤100 mΩ

Numero di poli
Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Tensione di prova       
Grado di inquinamento
Caratteristiche Ethernet 
characteristics

Resistenza di isolamento
Resistenza di contatto
Resistenza schermo     
Temperatura d'esercizio
Vita meccanica
Diametro esterno max del cavo
Materiale (inserti)

Materiale (schermo)
Coloure (inserti)
Material (contacts)
Reazione al fuoco (UL 94)

RoHS

-40 ... +85 °C
≥500
≤2,3 mm  |   ≤1,4 mm
Polimeri a cristalli liquidi (LCP)
Policarbonato (PC)
Lega di rame nichelata
RAL 7032 (grigio ssbbia)
Lega di rame
V-0

conforme con esenzione

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han

Modulo Han® M12
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

Codice Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han-Modular®, 
Modulo Han® M12

09 14 002 3061 09 14 002 3161

Han-Modular®,
Connettori M12 per
contatti a crimpare

Ordinare i contatti 
separatamente

0.13 ... 0.33 09 14 821 1805 09 14 821 2805

Diametro cavo: 5,7 ... 8,8 mm

0.13 ... 0.33 21 01 100 9020

Han

Modulo Han® M12 codifica A

Numero di poli

8
0,5 A  |  32 V  |  0.8 kV  |  3
+ schermo

06
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Contatti dorati a crimpare 21 01 100 9025

Pinza a crimpare:
09 99 000 0501

Posizionatore per contatto M:
61 03 600 0023

Posizionatore per contatto F:
09 99 000 0637



Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

Codice Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han-Modular®, 
Modulo Han® M12

09 14 002 3061 09 14 002 3161

Han-Modular®,
Connettori M12 per
contatti a crimpare

Ordinare i contatti 
separatamente

0.13 ... 0.82 09 14 881 1405 09 14 881 2405

Diametro cavo: 5,7 ... 8,8 mm

Contatti dorati a crimpare 
tipo D-Sub

0.13 ... 0.33
0.25 ... 0.52
0.33 ... 0.82

09 67 000 5576
09 67 000 8576
09 67 000 3576

09 67 000 5476
09 67 000 8476
09 67 000 3476

Han

Modulo Han® M12 codifica D

Numero di poli

4
4 A  |  32 V  |  0.8 kV  |  3
+ schermo
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Identificazione

Sezione 
conduttore
(mm²)

Codice Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han-Modular®, 
Modulo Han® M12

09 14 002 3061 09 14 002 3161

Han-Modular®,
Connettori M12 per
contatti a crimpare

Ordinare i contatti 
separatamente

0.08 ... 0.25 09 14 881 1805 09 14 881 2805

Diametro cavo: 5,7 ... 8,8 mm

Contatti dorati a crimpare 
tipo har-speed

0.08 ... 0.22
0.13 ... 0.25

21 01 100 9014
21 01 100 9019

21 01 100 9023
21 01 100 9021

Han

Modulo Han® M12 codifica X 

Numero di poli

8
0.5 A  |  32 V  |  0.8 kV  |  3
+ schermo
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Caratteristiche
• Schermatura isolata dal potenziale di terra
• Ideali per il collegamento di segnali sensibili (ad esempio BUS)
• Il contatto Han® Quintax a quattro poli è adatto per Ethernet

cat. 5e e PROFIBUS, collegando in diagonale le coppie di
cavi.

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, Lega di zinco
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Metallo
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Moduli Han-Quintax®

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Moduli Han-Quintax®, 
Collegamento a crimpare

09 14 002 3004 09 14 002 3104

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-Quintax® , 
per contatti a crimpare Han D® 

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 15 004 3013 09 15 004 3113

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Han-Quintax® - Piastra metallica 
per messa a terra dello schermo

(opzionale a discrezione)

09 14 000 9915

Modu-
lar

Moduli Han-Quintax®

     09 15 004 3014 09 15 004 31140,14 ... 2,5

09 14 002 3001 09 14 002 3101

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023101
Marani
Font monospazio
    In plastica 09 14 000 9956 

Marani
Font monospazio
09 15 004 3013 / 3113: ø del cavo: 3÷9,5 mm09 15 004 3014 / 3114: ø del cavo: 8,5÷10 mm 

Marani
Font monospazio
Moduli di 1^ generazione (con clips).Non utilizzare per nuovi progetti.

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

5 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 5 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, Lega di zinco
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli tecnici
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Metallo
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Modu-
lar

Modulo Han-Quintax® High Density

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Moduli Han-Quintax®, 
Collegamento a crimpare

09 14 002 3004 09 14 002 3104

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-Quintax® High Density , 
per contatti a crimpare D-Sub 

Ordinare i contatti
separatamente

0,09 ... 0,52 09 15 008 3013 09 15 008 3113

Han-Quintax® - Piastra metallica 
per messa a terra dello schermo

(opzionale a discrezione)

09 14 000 9915 09 14 000 9915

Contatti D-Sub 
Contatti TORNITI a crimpare 
Contatti singoli

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Modu-
lar

Modulo Han-Quintax® High Density

09 14 002 3001 09 14 002 3101

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023101
Marani
Font monospazio
    In plastica 09 14 000 9956 

Marani
Font monospazio
ø del cavo: 3÷9,5 mm 

Marani
Font monospazio
Moduli di 1^ generazione (con clips).Non utilizzare per nuovi progetti.

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Impedenza 75 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, Lega di zinco
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Han® D Coax (75 Ohm)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Moduli Han-Quintax®, 
Collegamento a crimpare

09 14 002 3004 09 14 002 3104

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han® D Coax 75 Ohm 
per contatti a crimpare Han D® 

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 15 001 3013 09 15 001 3113

Caratteristiche RF

▩ Cavo 75 Ohm
▼ Cavo 75 Ohm con Han D® Coax

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Modu-
lar

Han® D Coax (75 Ohm)

09 14 002 3001 09 14 002 3101

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023101
Marani
Font monospazio
ø del cavo: 3÷9,5 mm 

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Moduli di 1^ generazione (con clips).Non utilizzare per nuovi progetti.
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Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Impedenza 50 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, lega di zinco
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Modu-
lar

Han® E Coax (50 Ohm)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Moduli Han-Quintax®, 
Collegamento a crimpare

09 14 002 3004 09 14 002 3104

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han® E Coax 50 Ohm 
per contatti a crimpare Han E® 

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 5,5 09 15 001 3023 09 15 001 3123

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Modu-
lar

Han® E Coax (50 Ohm)

09 14 002 3001 09 14 002 3101

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140023101
Marani
Font monospazio
ø del cavo: 3÷9,5 mm 

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Moduli di 1^ generazione (con clips).Non utilizzare per nuovi progetti.



06
·

136

Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® Multi module

Ordinare i contatti separatamente
Per la rimozione dei contatti dal modulo femmina 
occorre aprire il modulo con un cacciavite a taglio 
da 7 mm. Il modulo non è più riutilizzabile.

09 14 004 4501 09 14 004 4512

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

DIN 4162, 
Contatto coassiale, 
Collegamento a saldare/crimpare, 
50 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 14 000 6211 09 14 000 6111

Modu-
lar

Modulo Han® Multi module

Numero di poli

4
1,5 A   50 V   

Caratteristiche
• Compatibile con contatti FOC e COAX secondo

EN 41626 / D-Sub

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1,5 A   50 V   

Corrente d’esercizio 1.5 A
Tensione d’esercizio 50 V
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤10 mΩ
Impedenza 50 Ω, 75 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
ATTENZIONE in caso di utilizzo di contatti coax:

Modulo maschio 09 14 004 4501 con contatti 
maschio 09 14 000 62xx

Modulo femmina 09 14 004 4512 con contatti 
femmina 09 14 000 61xx

Utensili per la crimpatura del corpo esterno:

09 99 000 0503 (pinza)

09 99 000 0508 (posizionatore)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140044501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140044512
Marani
Font monospazio
Cavi compatibili (50 Ohm):RG174U - RG188A - RG188U - RG316U

Marani
Font monospazio
Per la rimozione dei contatti dal modulomaschio utilizzare utensile: 09 99 000 0328
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

DIN 41626 , 
Contatto coassiale, 
Collegamento a saldare/crimpare, 
75 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 14 000 6221 09 14 000 6121

DIN 41626 , 
Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 4211 20 10 001 4221

DIN 41626 , 
Contatto FO, 
per fibra ottica SI (HCS®) 200/230 μm 

20 10 230 4211 20 10 230 4221

DIN 41626 , 
Contatto FO, 
per fibra ottica GI 50/125 μm  
per ferrule in ceramica 62.5/125 μm 

20 10 125 4212 20 10 125 4222

Modu-
lar

Modulo Han® Multi module

Utensili per la crimpatura del corpo esterno:

09 99 000 0503 (pinza)

09 99 000 0508 (posizionatore)

ATTENZIONE !!
Prodotto "Phase Out" non più disponibile

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006121
Marani
Font monospazio
Cavi compatibili (75 Ohm):RG179B - RG179U - RG187A - RG187U
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® Multi module

Ordinare i contatti separatamente
Per la rimozione dei contatti dal modulo femmina 
occorre aprire il modulo con un cacciavite a taglio 
da 7 mm. Il modulo non è più riutilizzabile

09 14 004 4501 09 14 004 4513

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

D-Sub ,
Contatto coassiale,
Collegamento saldare / saldare,
50 Ohm,
Resistenza di contatto ≤ 6 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 14 000 6215 09 14 000 6115

Modu-
lar

Modulo Han® Multi module 

Numero di poli

4
1,5 A   50 V   

Caratteristiche
• Compatibile con contatti FOC e COAX secondo

EN 41626 / D-Sub

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1,5 A   50 V   

Corrente d’esercizio 1.5 A
Tensione d’esercizio 50 V
Resistenza di contatto ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤6 mΩ, ≤10 mΩ
Impedenza 50 Ω, 75 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Frequenza nominale  50 Hz
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (agganci) Lega di rame
Materiale (contatti) Lega di rame, PBFE / PBTP / PI
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
ATTENZIONE in caso di utilizzo di contatti coax:

Modulo maschio 09 14 004 4501 con contatti 
maschio 09 14 000 62xx  o 0 9 69 28x 5xxx

Moduli femmina 09 14 004 4513 con contatti 
femmina 09 14 000 61xx  o  09 69 18x 5xxx

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140044501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140044513
Marani
Font monospazio
Cavi compatibili (50 Ohm): RG58

Marani
Font monospazio
Per la rimozione dei contatti dal modulomaschio utilizzare utensile: 09 99 000 0328
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

D-Sub ,
Contatto coassiale,
Collegamento crimp/crimp,
Contatto centrale tornito diritto

Per cavi RG 174U, 188U, 316U 
50 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 69 282 5140 09 69 182 5140

D-Sub ,
Contatto coassiale,
Collegamento crimp/crimp,
Contatto centrale tornito diritto

Per cavi RG 179BU, 187AU 
75 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 69 282 5230 09 69 182 5230

D-Sub ,
Contatto coassiale,
Collegamento a saldare/crimpare,
Contatto centrale tornito diritto

Per cavi RG 174U, 188AU, 316U 
50 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 69 281 5140 09 69 181 5140

D-Sub ,
Contatto coassiale,
Collegamento a saldare/crimpare,
Contatto centrale tornito diritto
Tornito
Per cavi RG 178BU, 196AU, 404U
75 Ohm,
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

 

09 69 281 5141 09 69 181 5141

D-Sub ,
Contatto coassiale,
Collegamento a saldare/crimpare,
Contatto centrale tornito diritto

Per cavi RG 58CU, 141AU 
50 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 69 281 5143 09 69 181 5143

Modu-
lar

Modulo Han® Multi module 

Utensili per la crimpatura del contatto centrale:
09 99 000 0501 (pinza)
09 99 000 0507 (posizionatore)

Utensili per la crimpatura del corpo esterno:
09 99 000 0503 (pinza)
09 99 000 0508 (posizionatore)

Utensili per la crimpatura del contatto centrale:
09 99 000 0501 (pinza)
09 99 000 0507 (posizionatore)

Utensili per la crimpatura del corpo esterno:
09 99 000 0503 (pinza)
09 99 000 0508 (posizionatore)

Utensili per la crimpatura del corpo esterno:

09 99 000 0503 (pinza)

09 99 000 0508 (posizionatore)

Utensili per la crimpatura del corpo esterno:

09 99 000 0503 (pinza)

09 99 000 0508 (posizionatore)

Utensili per la crimpatura del corpo esterno:

09 99 000 0503 (pinza)

09 99 000 0508 (posizionatore)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09692825140
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09691825140
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

D-Sub ,
Contatto coassiale,
Collegamento a saldare/crimpare,
Contatto centrale tornito diritto

Per cavi RG 179 BU, 187 AU , 
75 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 69 281 5230 09 69 181 5230Modu-
lar

Modulo Han® Multi module 

Utensili per la crimpatura del corpo esterno:

09 99 000 0503 (pinza)

09 99 000 0508 (posizionatore)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09692815230
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09691815230
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® , 
Modulo Han® Multi module, 
secondo DIN 41 626

Ordinare i contatti separatamente
Data la particolare forma costruttiva dell’in-
serto femmina, la parte superiore dello stesso 
deve essere rimossa prima dell’estrazione del 
contatto.

09 14 012 4501 09 14 012 4512

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

DIN 41626 , 
Contatto coassiale, 
Collegamento a saldare/crimpare, 
50 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 14 000 6211 09 14 000 6111

Modu-
lar

Modulo Han® Multi module 

Numero di poli

12
1,5 A   50 V   

Dettagli tecnici
Numero di poli 12
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1,5 A   50 V   

Corrente d’esercizio 1.5 A
Tensione d’esercizio 50 V
Resistenza di contatto ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤10 mΩ
Impedenza 50 Ω, 75 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
ATTENZIONE !
Si consiglia l’uso dei perni di codifica (vedi capitolo 80)

ATTENZIONE in caso di utilizzo di contatti coax:

Modulo maschio 09 14 012 4501 con contatti 
maschio 09 14 000 62xx

Modulo femmina 09 14 012 4512 con contatti 
femmina 09 14 000 61xx

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140124501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140124512
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006111
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

DIN 41626 , 
Contatto coassiale, 
Collegamento a saldare/crimpare, 
75 Ohm,  
Resistenza di contatto ≤ 10 mOhm
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 14 000 6221 09 14 000 6121

DIN 41626 , 
Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 4211 20 10 001 4221

DIN 41626 , 
Contatto FO, 
per fibra ottica SI (HCS®) 200/230 μm 

20 10 230 4211 20 10 230 4221

DIN 41626 , 
Contatto FO, 
per fibra ottica GI 50/125 μm  
per ferrule in ceramica 62.5/125 μm 

20 10 125 4212 20 10 125 4222

Modu-
lar

Modulo Han® Multi module 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100014211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100014221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20102304211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20102304221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101254212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101254222


06
·

143

Caratteristiche
• Per aria compressa pulita ed essicata
• Pressione d’esercizio fino a 8 bar (116 psi)
• Contatti femmina con e senza valvola automatica di chiusura
• Facile sostituzione dei tubi a modulo già assemblato

Dettagli tecnici
Numero di poli 2, 3
Temperatura massima -40 ... +80 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Diametro interno del tubo 6 mm, 1.6 mm, 3 mm, 4 mm
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) Blu
Materiale (guarnizioni) Buna-N
Materiale (contatti) Delrin acetal
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Valvola automatica - Principio di funzionamento:
La valvola automatica di ritenzione è montata nel contatto 
femmina. A connettore accoppiato è il contatto maschio stesso 
a tenere aperta la valvola. Non appena la parte volante viene 
disconnessa dalla .ssa, la valvola viene attivata dalla propria 
molla, bloccando così il passaggio del .uido.
Al .ne di garantire il perfetto accoppiamento della parte volante 
con quella .ssa, è assolutamente obbligatorio l’utilizzo di perni di 
codi.ca come guide di accoppiamento
Si bene.cia, inoltre, della codi.ca di.erenziata tra connettori 
completamente pneumatici dello stesso tipo montati adiacenti.

ATTENZIONE !
Utilizzare solo in custodie metalliche di taglia Han B.

NON utilizzare in custodie serie Han-Eco e Han-Yellock

Modu-
lar

Moduli Han® Pneumatic per contatti in PLASTICA
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® 
Modulo Han® Pneumatic

Ordinare i contatti separatamente
Si raccomanda l’utilizzo dei perni di codifica

09 14 002 4501 09 14 002 4501

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatto pneumatico, 
Senza valvola di chiusura 
Per tubi ø interno 6 mm (1/4”)

09 14 000 6174 09 14 000 6274

Contatto Maschio Contatto femmina

Contatto pneumatico, 
Con valvola di chiusura in polipropilene, 
Per tubi ø interno 6 mm (1/4”)

09 14 000 6279

Contatto femmina con valvola in posizione 
chiusa

Modu-
lar

Modulo Han® Pneumatic per contatti in PLASTICA

Numero di poli

2

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140024501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140024501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006174
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006274
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006279
Marani
Font monospazio
O-Ring di ricambio per contatti pneumatici:09 14 000 9952
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® 
Modulo Han® Pneumatic

Ordinare i contatti separatamente
Si raccomanda l’utilizzo dei perni di codifica

09 14 003 4501 09 14 003 4501

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Contatto pneumatico, 
Senza valvola di chiusura, 
Per tubi ø interno 1,6 mm (1/16”)

09 14 000 6151 09 14 000 6251

Contatto Maschio Contatto femmina

Contatto pneumatico, 
Senza valvola di chiusura 
Per tubi ø interno 3 mm

09 14 000 6152 09 14 000 6252

Contatto pneumatico, 
Senza valvola di chiusura 
Per tubi ø interno 4 mm (1/8”)

09 14 000 6153 09 14 000 6253

Contatto pneumatico, 
Con valvola di chiusura in polipropilene, 
Per tubi ø interno 1,6 mm (1/16”)

09 14 000 6256

Contatto femmina con valvola in posizione 
chiusa

Contatto pneumatico, 
Con valvola di chiusura in polipropilene, 
Per tubi ø interno 3 mm

09 14 000 6257

Contatto pneumatico, 
Con valvola di chiusura in polipropilene, 
Per tubi ø interno 4 mm (1/8”)

09 14 000 6258

Modu-
lar

Modulo Han® Pneumatic per contatti in PLASTICA 

Numero di poli

3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140034501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140034501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006151
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006152
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006252
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006153
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006253
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006256
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006257
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140006258
Marani
Font monospazio
O-Ring di ricambio per contatti pneumatici:09 14 000 9951

Marani
Timbro



Caratteristiche

Diagramma di flusso

Dettagli tecnici
Specifiche  DIN EN 61984 

DIN EN 60664-1

Inserti
Numero di poli 3

Colore  Blu

Materiale Policarbonato

Temperatura d'esercizio             40 °C … +125 °C

Reazione al fuoco (UL 94) V 0

Vita meccanica 10 000 cicli

Contatti pneumatici
Collegamento tubi

Diametro interno (ID) 3, 4, 6 mm

 Diametro esterno (OD)            3, 4, 6 mm

Materiale

Contatti    Ottone

Valvola di chiusura Policarbonato

Molla valvola di chiusura         Acciaio inox

Guarnizioni  NBR

      Temperatura d'esercizio          -20 °C … +85 °C

    Pressione d'esercizio fino a 10 bar / 145 psi

Adattatore per contatti Han ® C
Caratteristiche elettriche 

   (DIN EN 61984)                          40 A 230 / 400 V 4 kV 3

Corrente d'esercizio 40 A

   Tensione d'esercizio 
contatto-terra 230 V 
contatto-contatto  400 V

Tensione d'isolamento            4 kV (prova ad impulsi)

 Grado di inquinamento            3

Materiale                                     Policarbonato

  Temperatura d'esercizio -40 °C … +125 °C

Reazione al fuoco (UL 94) V 0

Modulo Han ® Pneumatic per contatti in METALLO

•  Tubi di  ø diverso possono essere montati nello
stesso modulo (3 mm, 4 mm e 6 mm)

•  Contatti femmina con e senza valvola di chiusura

•  Possibilità di rimuovere i contatti

• Adattatore per contatti elettrici Han ® C

• Contatti per tubi calibrati su ø esterno e ø interno
possono essere montati sullo stesso modulo:
– Tubi calibrati su ø esterno con collegamento

rapido “Push-Pull” sul contatto
– Tubi calibrati su ø interno ad innesto sul contatto

Caduta di pressione [psi]

Caduta di pressione [bar]

À Tubo ø interno 6 mm (con valvola)
Á Tubo ø esterno 6 mm (con valvola)
Â Tubo ø interno 4 mm (con valvola)
Ã Tubo ø esterno 4 mm (con valvola)
Ä Tubo ø interno 3 mm (con valvola)
Å Tubo ø esterno 3 mm (con valvola)

Fl
ow

 R
at

e 
[l/

m
in

]

Fl
ow

 R
at

e 
[g

al
/m

in
]

Caduta di pressione [psi]

Caduta di pressione [bar]

À Tubo ø esterno 3 mm (senza valvola)
Á Tubo ø esterno 3 mm (con valvola)

Fl
ow

 R
at

e 
[l/

m
in

]

Fl
ow

 R
at

e 
[g

al
/m

in
]

Contatti Han Pneumatic METAL
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09	14	003	3501	 09	14	003	3501

09	14	000	6353	 09	14	000	6453

09	14	000	6354	 09	14	000	6454

09	14	000	6356	 09	14	000	6456

09	14	000	6303	 09	14	000	6403

09	14	000	6304	 09	14	000	6404

09	14	000	6306	 09	14	000	6406

09	14	000	6391	 09	14	000	6491

09 99 000 0899

–	 09	14	000	6463

– 09 14 000 6464

– 09 14 000 6466

–	 09	14	000	6413

– 09 14 000 6414

– 09 14 000 6416

    Codice 
Identificazione	 Inserto Maschio	(M)   Inserto Femmina(F)	       Disegno	         Dimensioni	in	mm

Modulo Han ®	Pneumatic per contatti in METALLO

Han ® Modular 
Modulo	Han Pneumatic METAL

Ordinare i contatti	
separatamente

Contatti pneumatici DIRITTI 
per tubi calibrati sul ø ESTERNO

Senza valvola di chiusura

3	mm

4 mm

6 mm

Contatti pneumatici DIRITTI 
per tubi calibrati sul ø INTERNO

Senza valvola di chiusura

3	mm

4 mm

6 mm

Adattatore
per	contatti  
Han C

Estrattore per contatti pneumatici

Con valvola di chiusura

3	mm

4 mm

6 mm

Con valvola di chiusura

3	mm

4 mm

6 mm

Disposizione contatti
Vista dal lato interno
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Marani
Font monospazio
Contatti DIRITTI



09	14	003	3501	 09	14	003	3501

09	14	000	7353	 09	14	000	7453

09	14	000	7354	 09	14	000	7454

09	14	000	7356	 09	14	000	7456

–	 09	14	000	7463

– 09 14 000 7464

– 09 14 000 7466

    Codice 
Identificazione	 Inserto Maschio	(M)   Inserto Femmina(F)	       Disegno	         Dimensioni	in	mm

Modulo Han ®	Pneumatic per contatti in METALLO

Han ® Modular 
Modulo	Han Pneumatic METAL

Ordinare i contatti	
separatamente

Contatti pneumatici ANGOLATI 
per tubi calibrati sul ø ESTERNO

Senza valvola di chiusura

3	mm

4 mm

6 mm

Con valvola di chiusura

3	mm

4 mm

6 mm

Disposizione contatti
Vista dal lato interno
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Marani
Font monospazio
Contatti ANGOLATI

Marani
Font monospazio
O-Ring di ricambio per contattipneumatici metallici: 09 14 000 9806

Marani
Timbro



Identificazione
Codice Disegno 

(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han-Modular®, 
Modulo Han® Pneumatic

Ordinare i contatti separatamente

09 14 002 3501 09 14 002 3502

Han

Modulo Han® Pneumatic doppio per contatti in METALLO

Numero di poli

2

Caratteristiche
• Modulo DOPPIO per contatti pneumatici
• Per utilizzo con aria compressa pulita ed essicata
• Pressione di esercizio fino a 10 bar (145 psi)
• Contatti femmina con e senza valvola di chiusura
• Possibilità di rimuovere il tubo anche a contatto

pre-assemblato

Dettagli tecnici
2
-40 ... +85 °C
≥10000 cicli

Numero di poli
Temperatura d'esercizio
Vita meccanica
Materiale (inserti)
Colore (inserti)
Reazione al fuoco (UL 94)

Policarbonato (PC)
Blu
V-0

Specifiche e approvazioni
IEC 61984
EN 60664-1
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Identificazione
Codice Disegno 

(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Contatti pneumatici DIRITTI
per tubi calibrati sul Ø esterno
Senza valvola di chiusura

10 mm
8 mm

09 14 000 6350
09 14 000 6358

09 14 000 6450
09 14 000 6458

Contatti pneumatici DIRITTI
per tubi calibrati sul Ø esterno
Con valvola di chiusura

10 mm
8 mm

09 14 000 6460
09 14 000 6468

Contatti pneumatici DIRITTI
per tubi calibrati sul Ø interno
Senza valvola di chiusura

10 mm
8 mm

09 14 000 6310
09 14 000 6308

09 14 000 6410
09 14 000 6408

Contatti pneumatici DIRITTI
per tubi calibrati sul Ø interno
Con valvola di chiusura

10 mm
8 mm

09 14 000 6411
09 14 000 6418

Han

Modulo Han® Pneumatic doppio per contatti in METALLO

Caratteristiche
Temperatura
d'esercizio

-20 ... +85 °C Tubi calibrati sul  Ø est.
-40 ... +85 °C Tubi calibrati sul  Ø int.

Dettagli tecnici
8 mm, 10 mm
8 mm, 10 mm
NBR

Tubi calibrati sul diametro interno
Tubi calibrati sul diametro interno
Materiale (guranizioni)
Materiale (contatti) Ottone
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09 99 000 0999Estrattore per contatti
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Caratteristiche
• Compatibile con contatti SC HARTING
•   Per fibra GI 50 - 62,5 / 125µm
• Perdite d’inserzione < 0.5 dB

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Si consiglia l’uso dei perni di codifica (vedi capitolo 80)

Dettagli applicativi
Istruzioni per l’assemblaggio
Modulo Maschio

A) Assemblare il contatto SC
Spingere il contatto SC nell’inserto ①
Spostare la piastrina di fissaggio sopra i contatti ②
B) Contatti SC montati nel modulo
Istruzioni per l’assemblaggio
Modulo Femmina

A) Assemblare il contatto SC
Spingere la ferrula centrale (inclusa nella confezione)
nel contatto SC ①
Spingere il contatto SC nell’inserto ②
Spostare la piastrina di fissaggio sopra i contatti ③
B) Contatti SC montati nel modulo

Modu-
lar

Modulo Han® SC

Marani
Font monospazio
Adattatore per contatti Han D in moduli SC:09 20 000 9947
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® 
Modulo Han® SC senza ferrula

Ordinare ferrule e contatti separatamente

09 14 004 4701 09 14 004 4712

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-Modular® 
Modulo Han® SC con
ferrule in ceramica 62.5/125 μm (L= 11,4 mm)

Ordinare i contatti separatamente

09 14 004 4711

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-Modular® 
Modulo Han® SC 
con ferrula metallica (L= 11,4 mm)

Ordinare i contatti separatamente

09 14 004 4713

Contatti SC
per fibra in plastica Ø 1 mm 
Collegamento a crimpare 

20 10 001 5211 20 10 001 5211

Modu-
lar

Modulo Han® SC

Numero di poli

4

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140044701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140044712
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140044711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140044713
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Contatti SC a collegamento rapido
per fibra in plastica Ø 1 mm 20 10 001 5218  (con gommino salva-cavo) 

20 10 001 5217 20 10 001 5217

Contatti SC 
per fibra ottica GI 50/125 μm  
per ferrule in ceramica 62.5/125 μm 

20 10 125 5211 20 10 125 5211

Contatti SC, 
per fibra ottica SI (HCS®) 200/230 μm 

20 10 230 5211 20 10 230 5211

Han-Modular® , 
Piastra di fissaggio per contatti FO 
in moduli SC

09 14 000 9965 09 14 000 9965

Modu-
lar

Modulo Han® SC

Ferrule Zirconia-Ceramic (L= 11,4 mm) 

Ferrule Phosphor-Bronze (L=11,4 mm) 

20 10 125 5213

20 10 125 5215

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100015217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100015217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101255211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101255211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20102305211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20102305211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009965
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009965
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Caratteristiche
• Compatibile con contatti HARTING LC
• per fibra GI 50 - 62.5 / 125 μm e per fibra monomodale

Dettagli tecnici
Numero di poli 6
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme 

Dettagli applicativi
ATTENZIONE !
Si consiglia l’uso dei perni di codifica (vedi capitolo 80)

Modu-
lar

Modulo Han® LC
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® 
Modulo Han® LC

Ordinare i contatti separatamente

09 14 006 4701 09 14 006 4711

Contatti LC 
Monomodale, per fibre di diametro fino a 2 mm

20 10 125 8221 20 10 125 8221

Contatti LC 
Monomodale, per fibre di diametro fino a 3 mm

20 10 125 8220 20 10 125 8220

Contatti LC 
Multimodale, per fibre di diametro fino a 2 mm

20 10 125 8212 20 10 125 8212

Contatti LC 
Multimodale, per fibre di diametro fino a 3 mm

20 10 125 8211 20 10 125 8211

Modu-
lar

Modulo Han® LC

Numero di poli

6

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140064701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140064711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101258221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101258221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101258220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101258220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101258212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101258212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101258211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101258211
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® 
Modulo ID CAN 
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 80 015 0100

Han-Modular® 
Modulo ID CAN
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

09 80 115 0200

Modu-
lar

Han-Smart - Modulo Han® ID CAN

Numero di poli

7

Dettagli tecnici
Numero di poli 7
Temperatura d’esercizio -40 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio -40 ... +70 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP30

Consumo <5 W
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DIN EN 60721-3-3
DIN EN 50102
EN 61000-4-2
Scaricatore elettrostatico (ESD)
EN 61000-4-3
Campo elettromagnetico
EN 61000-4-4
Transitori elettrici veloci (burst)
EN 61000-4-5
Sovratensioni
EN 61000-4-6
Disturbi condotti

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09800150100
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09801150200
Marani
Font monospazio
Nota:Per realizzare un sistema completo ID CANordinare sempre:1 pz. 09 80 015 0100 +1 pz. 09 80 115 0200
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Han

Identificazione Maschio Femmina
    Codice Disegno 

(dimensioni in mm)

Han-Modular® 
Modulo ID Profinet 
Modulo di memoria / CPU

Il software GSD e il file con le istruzioni
possono essere scaricati dal sito eCatalogue.

09 80 615 0100

Han-Modular® 
Modulo ID Profinet 
Modulo di alimentazione. 

Connettore di interfaccia dati:
HARTING ix Industrial   tipo A

09 80 615 0200

Han-Smart® - Modulo ID Profinet

Numero di poli

7

Caratteristiche
• Modulo per l'identificazione di componenti industriali
• Protocollo di comunicazione I/O: Profinet conforme a classe B
• SNMP enabled (V1, V2C)

Dettagli tecnici
Numero di poli 7
Temperatura d'esercizio -40 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio -40 ... +70 °C
Cicli di inserzione/disinserzione       ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Tensione nominale 24 V DC ±10 %
Consumo <2 W
Memoria 32 KByte Flash
Display diagnostico            Connessione (Link), 

 Alimentazione
Materiale (inserto) Policarbonato (PC), 

 Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserti) RAL 7032 (grigio), bianco 
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
IEC 60721-3-3
EN 50102
EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
EN 61000-4-5 Sovratensioni
EN 61000-4-6 Disturbi condotti
IEC 61158 PROFINET

, , 

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09806150100
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
®
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Modular® 
Modulo Switch US4

09 80 113 0400 09 80 113 0400

Modu-
lar

Han-Smart - Switch Ethernet per sistema Han-Modular

Dettagli tecnici
Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP30, quando connesso

Tensione di alimentazione 24 V DC
Caratteristiche tecniche Cat. 5
Data rate  1000 Gbit/s
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)

Specifiche ed approvazioni
EN 55022
Protezione ai disturbi radio
EN 61000-4-2
Scaricatore elettrostatico (ESD)
EN 61000-4-3
Campo elettromagnetico
EN 61000-4-4
Transitori elettrici veloci (burst)
EN 61000-4-5
Sovratensioni
EN 61000-4-6
Disturbi condotti
EN 61000-6-4
Standard per emissioni
IEC 60068-2-6
Vibrazioni (sinusoidali)
IEC 60068-2-27
Shock
IEEE 802.3

Switch Ethernet US4

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09801130400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09801130400
Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Modu-
lar

Han-Smart - Modulo Surge Protection (protezione da sovratensione)

Numero di poli

5

Caratteristiche
• Modulo di protezione per due linee di segnali bilanciati
• Protegge segnali simmetrici con isolamento elettrico

Dettagli tecnici
Numero di poli 5 (4+T)
Temperatura d'esercizio -40 ... +85 °C
Temperatura di magazzino -40 ... +85 °C
Vita meccanica ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Corrente nominale 0.5 A
Tensione nominale 24 V DC, 24 V AC
Materiale Poliammide
Colore RAL 7032 (grigio)
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

Dettagli applicativi
Questo modulo protegge fino a 2 linee di segnali bilanciati,
isolandole elettricamente contro fulmini e picchi di tensione. 

Il campo di applicazione più comune è nella protezione di linee
di segnali analogici da 0 a 4-20 mA o di segnali in generale.

Il collegamento al potenziale di terra è assicurato attraverso
il telaio metallico del sistema Han-Modular®.

Marani
Font monospazio
Protezione da sovratensioni di modo DIFFERENZIALE

Marani
Font monospazio
Schema di cablaggio

Marani
Font monospazio
Lato NON protetto                                              Lato protetto

Marani
Timbro



06
·

160

Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) 

    Codice      Disegno 
(dimensioni in mm) Maschio Femmina

Han-Modular® 
Han-Smart 
Modulo Surge Protection 

Due canali  
Protezione in modo
DIFFERENZIALE 
Collegamento Push-in

0,25 ... 1,5 09 80 000 0100 09 80 003 0200

Schema del circuito

Modu-
lar

Han-Smart - Modulo Surge Protection (protezione da sovratensione)

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09800000100
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09800030200
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Modu-
lar

Numero di poli

5

Caratteristiche
• Modulo di protezione per quattro linee singole

con massa in comune

 

Han-Smart - Modulo Surge Protection (protezione da sovratensione)

Dettagli tecnici
Numero di poli              5 (4+T)
Temperatura d'esercizio -40 ... +85 °C
Temperatura di magazzino -40 ... +85 °C
Vita meccanica ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Corrente nominale 0.5 A
Tensione nominale 24 V DC
Materiale Poliammide
Colore RAL 7032 (grigio)
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94 V0

Dettagli applicativi

Marani
Font monospazio
Questo modulo protegge fino a 4 linee singole con massa comune, isolandole elettricamente contro fulmini e picchi di tensione.Il campo di applicazione più comune è nella protezione di segnali digitali fino a 24 V DC con corrente massima di 0,5 A per linea.Il collegamento al potenziale di terra è assicurato attraverso il telaio metallico del sistema Han-Modular.

Marani
Font monospazio
Protezione da sovratensioni di modo COMUNE

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Schema di cablaggio

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
Lato NON protetto                                              Lato protetto
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

    Codice     Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han-Modular® 
Han-Smart, 
Modulo Surge protection 

Quattro canali  
Protezione in modo COMUNE 
Collegamento Push-in

0,25 ... 1,5 09 80 000 0101 09 80 003 0201

Circuit diagram

Modu-
lar

Han-Smart - Modulo Surge Protection (protezione da sovratensione)

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09800000101
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09800030201


Han-Modular®

Modulo Han-Smart® ID Profinet.

Modulo di memoria / CPU

09 80 615 0100

Han-Modular®, 
Modulo Han-Smart® ID Profinet.

Modulo di alimentazione e interfaccia dati con 
connettore HARTING ix Industrial® (Tipo A)

Software GSD e istruzioni operative 
possono essere scaricati da eCatalogue

09 80 615 0200

Modu-
lar

Han-Smart® - Modulo ID Profinet

Numero di poli

7

Caratteristiche
• Modulo per l'identificazione di componenti industriali
• Conforme al protocollo Profinet I/O di comunicazione classe B
• SNMP abilitato (V1, V2C)

Dettagli tecnici
7
-40 ... +70 °C
-40 ... +70 °C
≥500 cicli
IP20

Numero di poli
Temperatura d'esercizio  
Temperatura di stoccaggio
Vita meccanica
Grado di protezione secondo 
IEC 60529
Tensione di alimentazione
Consumo elettrico
Memoria
Cicli di scrittura
Classe Real-time
Display diagnostico

Materiale (corpo isolante)

Colore (corpo isolante)
Reazione al fuoco UL 94

24 V DC ±10 %
<2 W
32 KByte Flash
≥100000
RT secondo IEC 61158 
Connessione (Link), 
Alimentazione
Policarbonato (PC),       
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
RAL 7032 (grigio), bianco      
V-0

Specifiche e approvazioni
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EN 60721-3-3
EN 50102
EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
EN 61000-4-5 Sovratensioni
EN 61000-4-6 Disturbi condotti
IEC 61158 PROFINET

Identificazione
Codice

Disegni Maschio Femmina

Software GSD e istruzioni operative 
possono essere scaricati da eCatalogue

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09806150100
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09806150200
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Caratteristiche
• Robusta struttura
• Design compatto
• Alta flessibilità di montaggio dovuta al sistema di

assemblaggio modulare
• Assemblaggio semplice e veloce
• Custodia due parti

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Nichelato
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
Materiale (accessori) Metallo
RoHS Conforme

Dettagli applicativi

① Custodia volante uscita laterale
② Uscita cavo M25
③ Custodia fissa passante con leva di aggancio
④ Elemento centrale

Modu-
lar

Han-Modular® Compact

Marani
Font monospazio
Le custodie Han-Modular Compactnon sono compatibili con i seguenti moduli:● Han-MegaBit● Han-GigaBit

Marani
Font monospazio
ATTENZIONE !!

Marani
Font monospazio
Tensione massima di esercizio per i moduliutilizzati in custodie Han-Modular Compact:630 V  |  6 kV  |  3(o la tensione massima indicata per ogni modulo se inferiore a 630 V)
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Sezione con-
duttore (mm²) Codice

Disegni 

Han-Modular® Compact 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
Confezione:
4 viti sono comprese nella
confezione

1x M25
1x M32

19 14 001 0401
19 14 001 0402

Han-Modular® Compact 
Custodie volanti, 
Uscita laterale, 
Confezione:
4 viti sono comprese nella
confezione

1x M25 19 14 001 0501

Han-Modular® Compact 
Elemento centrale

0,5 ... 10 PE 
(terra)

09 14 001 0311

:

Han-Modular® Compact 

Coperchio in plastica  
per elemento centrale

09 14 001 5402

Modu-
lar

Han-Modular® Compact Taglia Modular Compact

Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19140010401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19140010402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19140010501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140015402
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Modular® Compact 
Custodie fisse passanti

0,5 ... 10 PE (terra) 09 14 001 0301

:

Han-Modular® Compact 

Coperchio in plastica  
per custodie fisse passanti

09 14 001 5401

Staffa di fissaggio 09 14 000 9947

Dima di foratura

Modu-
lar

Han-Modular® Compact Taglia Modular Compact

Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140015401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009947
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Identificazione Codice
Disegni 

Elemento di codifica 
Rosso

09 14 000 9971

Elemento di codifica 
Blu

09 14 000 9972

Elemento di codifica 
Nero

09 14 000 9973

Elemento di codifica 
Giallo

09 14 000 9974

Modu-
lar

Han-Modular® Compact 

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica

Dettagli tecnici
Colori (accessori) Rosso, Blu, Nero, Giallo
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009971
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009972
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009973
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009974
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Caratteristiche
• Robusta struttura
• Design compatto
• Alta flessibilità di montaggio dovuta al sistema di assemblag-

gio modulare
• Assemblaggio semplice e veloce
• Custodia due parti

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio, 
lega di zinco

Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Policarbonato, acciaio inox
Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (accessori) Lega di zinco
RoHS Conforme 

Dettagli applicativi

① Custodia volante con uscita verticale
② Elemento centrale
③ Custodia fissa passante con leva di aggancio
④ Pannello del quadro elettrico
⑤ Custodie fisse passacavi
⑥ Uscita cavo metrica

Modu-
lar

Han-Modular® Twin

Marani
Font monospazio
ATTENZIONE !!

Marani
Font monospazio
Le custodie Han-Modular Twinnon sono compatibili con i seguenti moduli:● Han-MegaBit● Han-GigaBit

Marani
Font monospazio
Tensione massima di esercizio per i moduliutilizzati in custodie Han-Modular Twin:630 V  |  6 kV  |  3(o la tensione massima indicata per ogni modulo se inferiore a 630 V)
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Sezione con-
duttore (mm²) Codice

Disegni 

Han-Modular® Twin, 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

19 14 002 0400
19 14 002 0401
19 14 002 0402

Han-Modular® Twin, 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25 19 14 002 0501

Han-Modular® Twin, 
Elemento centrale

0,5 ... 10 PE 
(terra)

09 14 002 0311

:

Han-Modular® Twin, 
Custodia fissa angolata 
(materiale: lega di zinco)

1x M32
09 14 002 0950  (passante)
19 14 002 0952

Telaio blocca-schermo 09 14 000 9924

Modu-
lar

Han-Modular® Twin Taglia Modular Twin

Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19140020400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19140020401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19140020402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19140020501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140020311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140020950
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19140020952
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009924
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Modular® Twin 
Custodia fissa passante, 
Leva di aggancio: Han-Easy Lock®

0,5 ... 10 PE (terra) 09 14 002 0301

:

Han-Modular® Twin 
Telaio a schermatura totale 
per custodia fissa passante (opzionale)
(materiale: lega di zinco)

09 14 000 9928

Dima di foratura

Han-Modular® Twin 

Coperchio in metallo
per custodie fisse  

09 14 002 5401

Modu-
lar

Han-Modular® Twin Taglia Modular Twin

Aggancio a leva singola

Han-Modular® Twin 

Perni di codifica

Maschio 09 14 000 9934
Femmina 09 14 000 9935 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140020301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009928
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140025401
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Compatibile con tutti i moduli singoli della famiglia

Han-Modular®

• La variante con contatto PE utilizza il pin 1
del modulo come PE

• Versioni sottili e salva-spazio
• Custodie in plastica a basso prezzo

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP20

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Modu-
lar

Han-Modular® ECO

Note
Le custodie Han-Modular Eco sono predisposte per alloggiare
direttamente il modulo. Il fissaggio del modulo avviene tramite due
viti fornite in dotazione.

Non è necessario acquistare nessun telaio di supporto. 
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han-Modular® ECO 
Custodia volante (M20) 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta, 
IP65

1x (integrato) 6 ... 13           09 14 001 0420

Han-Modular® ECO , 
Custodia volante, 
Uscita diritta, 
IP20

14,65 09 14 001 0422

Han-Modular® ECO , 
Custodia fissa passante

09 14 001 0320

Dima di foratura

Modu-
lar

Han-Modular® ECO Taglia Modular ECO

Aggancio con levette snap-in

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010320
Marani
Font monospazio
M20
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han-Modular® ECO 
Custodia di prolunga (M20) 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta, 
IP65

1x Integrato 6 ... 13 09 14 001 0720

Han-Modular® ECO 
Custodia di prolunga, 
Uscita diritta, 
IP20

14,65 09 14 001 0722

Han-Modular® 
Elemento di codifica, 
Confezione:
8 pezzi su ogni blister

09 14 000 9929

Modu-
lar

Han-Modular® ECO Taglia Modular ECO

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010720
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010722
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009929
Marani
Font monospazio
M20
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han-Modular® ECO 
Custodia volante (M20) 
con identificazione PE
(pin 1=PE)  
Con pressacavo integrato, 
Uscita diritta, 
IP65

1x Integrato 6 ... 13 09 14 001 0421

Han-Modular® ECO , 
Custodia volante, 
con identificazione PE 
(pin 1=PE) 
Uscita diritta, 
IP20

14,65 09 14 001 0423

Han-Modular® ECO , 
Custodia fissa passante 
con identificazione PE 
(pin1=PE)

09 14 001 0321

Dima di foratura

Modu-
lar

Han-Modular® ECO Taglia Modular ECO

Aggancio con levette snap-in

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010321
Marani
Font monospazio
M20
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han-Modular® ECO 
Custodia di prolunga (M20) 
con identificazione PE 
(pin 1=PE)  
Con pressacavo integrato, 
Uscita diritta, 
IP65

1x Integrato 6 ... 13 09 14 001 0721

Han-Modular® ECO , 
Custodia di prolunga 
con identificazione PE 
(pin 1=PE) 
Uscita diritta, 
IP20

14,65 09 14 001 0723

Han-Modular®

Elemento di codifica 
Confezione:
8 pezzi su ogni blister

09 14 000 9929

Modu-
lar

Han-Modular® ECO Taglia Modular ECO

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010721
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010723
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009929
Marani
Font monospazio
M20
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Custodie volanti, 
Uscita diritta

3x
4x

5 ... 24
4 ... 16

09 14 000 8013
09 14 000 8014

Modu-
lar

Han® Modular Flexbox

Caratteristiche
• Assemblaggio rapido, semplice e sicuro
• Sistema modulare flessibile
• Compatibile con moduli Han-Modular®

• Oltre 100 moduli disponibili

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione secondo 
IEC 60529

IP54

Materiale (custodie) Poliammide, Caricato fibra vetro
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizione) RAL 9005 (nero jet)
Comportamento al fuoco secon-
do UL 94

V-0

Specifiche ed approvazioni
IEC 61984
EN 45545-1 R22: HL1, HL2

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008013
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008014
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Elemento centrale, 
Per 4 moduli

09 14 004 8001 Modu-
lar

Han® Modular Flexbox

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140048001
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Identificazione
Range di bloccaggio 
(mm) Codice

Disegni 

Leve di aggancio, 
Singolo

09 14 000 8021

Leve di aggancio 09 14 000 8022

Guarnizione 4 ... 10
5 ... 16
9 ... 24

09 14 000 8100
09 14 000 8200
09 14 000 8300

Modu-
lar

Han® Modular Flexbox 

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizione) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (agganci) Poliammide, Caricato fibra vetro

Dettagli tecnici
Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (accessori) Poliammide, Caricato fibra vetro
Colori (accessori) RAL 9005 (nero jet)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008021
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008022
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008100
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008200
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008300
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Identificazione
Range di bloccaggio 
(mm) Codice

Disegni 

Viti, 
per abbinare due flexbox e per montare 
la flexbox

09 14 000 8020

Serracavo, 
3 ingressi cavo

09 14 000 8033

Serracavo, 
4 uscite cavo

09 14 000 8034

Modu-
lar

Han® Modular Flexbox 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008020
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008033
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140008034
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Modulo cieco Han® Dummy module

09 14 000 9950

Han-Modular® , 
Sistema di aggancio per moduli 
con serracavo
Attenzione !
Acquistare 2 pezzi per realizzare un
aggancio completo come in figura

09 14 000 0312

① Per fascette serracavo di larghezza max.
5 mm

Han-Modular® , 
Sistema di aggancio per moduli 
per guida DIN
Attenzione !
Acquistare separatamente l'aggancio
volante 09 14 000 0312

09 14 000 0313

① G-rail IEC 60715-G32
② Guida metallica IEC 60715 35x7.5 di

spessore 1 mm  o 35x15 di spessore 1.5 mm
③ C-rail IEC 60715-C30

Modu-
lar

Accessori

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (agganci) Policarbonato
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009950
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140000312
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140000313
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® 
Inserti di bloccaggio 
per telai incernierati Han-Modular® HMC
Confezione:
20 pezzi su ogni blister

09 14 000 9960

Per mantenere chiusi i telai incernierati HMC
in fase di assemblaggio

Modu-
lar

Accessori

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009960
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Identificazione
    Codice      Disegno 

(dimensioni in mm) Maschio Femmina

Han-Modular®, 
Modulo Han® Guiding 
(guida meccanica + modulo cieco)

09 14 003 3050 09 14 003 3150

Han

 

Caratteristiche
• Funzione di guida e allineamento del connettore (+/- 4 mm)
• Integra le funzionalità dei perni guida convenzionali

maschio / femmina
• Ideale per connettori montati in zone poco accessibili e

scomode per le operazioni di accoppiamento o in caso
di applicazioni con elevato numero di manovre

• Utilizzabile sia in custodie metalliche che in plastica
(Han-Eco B e Han-Eco Modular)

Dettagli tecnici
Temperatura d'esercizio - 40 ... +125 °C
Vita meccanica ≥500
Allineamento ±4 mm
Materiale Policarbonato
Colore                                         RAL 9005 (nero jet)
Comportamento al fuoco
secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Modulo Han® Guiding (guida meccanica + modulo cieco) 

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140033050
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140033150
Marani
Font monospazio
Non è possibile equipaggiare questimoduli con contatti a crimpare
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm) 

    Codice Disegno 

Han-Modular® 
Modulo Han® Guiding 
(guida meccanica + 
 2 contatti anticipati)

Ordinare i contatti separatamente 

0.14 ... 4 09 14 003 3051 09 14 003 3151

Han

 

Numero di poli

3
16 A   500 V   6 kV   3

 Caratteristiche
• 2 contatti anticipati per circuito di sicurezza
• Permette di togliere tensione ai contatti di lavoro con un relais

Dettagli tecnici
Numero di poli 3
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione d'esercizio 500 V
Tensione di prova a impulsi          6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza d'isolamento ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura d'esercizio -40 ... +125 °C
Vita meccanica (cicli) ≥500
Tolleranza di allineamento            ±4 mm
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserti) RAL 7032 (grigio)
Materiale (contatti) Lega di rame
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS 6c: lega di rame contenente fino 

al 4 % di piombo in peso

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Modulo Han® Guiding (guida meccanica + contatti anticipati) 

Note
Utilizzabile sia in custodie metalliche che in plastica

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140033051
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140033151
Marani
Font monospazio
(Han-Eco B e Han-Eco Modular)

Marani
Font monospazio
Nota:per attivare la funzionalità deicontatti anticipati utilizzare irelativi contatti maschio piùcorti (relay contacts) 
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno

Han E®, 
Contatti a crimpare 
(contatti standard)
Superficie: argentata

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura: 7,5 mm

Han E®, 
Contatti a crimpare 
(contatti standard)
Superficie: dorata

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura: 7,5 mm

Han E®, 
Contatti a crimpare anticipati 
(Relay contacts)
Superficie:
argentata

0.75 ... 1
1.5
2.5

09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111

Han

Modulo Han® Guiding   Contatti a crimpare

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006110
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006111
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno 

Han-Modular® 
Modulo Han® Guiding 
(guida meccanica + 2 contatti di
 lavoro + 1 contatto marchiato PE

Ordinare i contatti separatamente 

Non adatti per utilizzo in telai 
metallici Han-Modular !!

0.14 ... 4 09 14 003 3052 09 14 003 3152

Han

Modulo Han® Guiding (guida meccanica + 2 contatti di lavoro + PE) 

Numero di poli

2+ 
16 A   500 V   6 kV   3

Caratteristiche
• ATTENZIONE ! Utilizzare SOLO in custodie Han-Eco® Modular

Dettagli tecnici
Numero di poli 2 + PE
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione d'esercizio 500 V
Tensione di prova a impulsi          6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza d'isolamento ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura d'esercizio -40 ... +125 °C
Vita meccanica (cicli) ≥500
Tolleranza di allineamento           ±4 mm
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserti) RAL 7032 (grey)
Materiale (contatti) Lega di rame
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS 6c: lega di rame contenente fino 

al 4 % di piombo in peso

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Note

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla 
sezione geometrica del conduttore.

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Utilizzare solo in custodieHan-Eco Modular

Marani
Font monospazio
Il contatto di terra (PE) èanticipato rispetto agli altri
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina (dimensioni in mm)

    Codice Disegno

Han E®, 
Contatti a crimpare 
(contatti standard)
Superficie: argentata

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura: 7,5 mm

Han E®, 
Contatti a crimpare 
(contatti standard)
Superficie: dorata

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Han

Modulo Han® Guiding   Contatti a crimpare

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330006221
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Identificazione Codice
Disegni 

09 11 016 9933

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 1 Nm

09 11 016 9934

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 1 Nm

Han-Modular® 
Telaio per 6  moduli singoli
Marchiatura A … F, 

La confezione include (oltre al telaio):

2x blocchetti per cavo di terra
2 x viti M3
4 x rondelle SK S6
4 x viti con bordo M6 x 30
4 x viti con bordo M6 x 40

Han-Modular® 
Telaio per 6 moduli singoli 
Marchiatura a … f, 

La confezione include (oltre al telaio):

2x blocchetti per cavo di terra
2 x viti M3
4 x rondelle SK S6
4 x viti con bordo M6 x 30
4 x viti con bordo M6 x 40

Modu-
lar

Accessori Taglia Han® 16 HPR enlarged

Dettagli tecnici
Materiale Pressofusione in lega di zinco

Viti in acciaio inox

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Marani
Font monospazio
Nota:Solo per custodie Han 16 HPR "Enlarged"

Marani
Font monospazio
Nota:Solo per custodie Han 16 HPR "Enlarged"

Marani
Font monospazio
Telai per 6 moduli(solo per custodie Han 16 HPR "Enlarged")
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Identificazione Codice
Disegni 

09 11 024 9933

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1,5 Nm

09 11 024 9934

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1,5 Nm

Han-Modular® 
Telaio per 8 moduli singoli

Marchiatura A … H, 
La confezione include (oltre al telaio): 
2x blocchetti per cavo di terra
2 x viti M3
4 x rondelle SK S6
4 x viti con bordo M6 x 30
4 x viti con bordo M6 x 40

Han-Modular® 
Telaio per 8 moduli singoli 

Marchiatura a … h, 
La confezione include (oltre al telaio): 
2x blocchetti per cavo di terra
2 x viti M3
4 x rondelle SK S6
4 x viti con bordo M6 x 30
4 x viti con bordo M6 x 40

Modu-
lar

Accessori Taglia Han® 24 HPR enlarged

Dettagli tecnici
Materiale Pressofusione in lega di zinco

Viti in acciaio inox

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009935
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009936
Marani
Font monospazio
Nota:Solo per custodie Han 24 HPR "Enlarged"

Marani
Font monospazio
Nota:Solo per custodie Han 24 HPR "Enlarged"

Marani
Font monospazio
Telai per 8 moduli(solo per custodie Han 24 HPR "Enlarged"
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Modular® 
Telaio per 1 modulo singolo
in custodie Han 10 A  

0,75 ... 2,5 
(per cavo di terra)

09 14 000 0304

① Distanza max. 23.5 mm
② Custodia volante
③ Custodia fissa

Modu-
lar

Accessori 

Dettagli tecnici
Materiale           Lega di zinco

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140000304
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Modular® 

Puntale per cavi di terra da 16 mm²

Utilizzare solo in custodie versione alta

16 09 14 000 9912

Per la crimpatura del puntale di terra utilizzare un 
comune utensile manuale per terminali non isolati, 
oppure pinza HARTING 09 99 000 0830

Modu-
lar

Accessori 

Dettagli tecnici
Materiale              Lega di rame

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009912
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Identificazione      Codice
Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Modular®, 
Guide per telai incernierati 
(opzionali)

Nero
Blu
Verde
Grigio
Rosso
Giallo

09 14 000 9993
09 14 000 9992
09 14 000 9995
09 14 000 9990
09 14 000 9991
09 14 000 9994

Han

Han-Modular® Guard (guide aggiuntive per telai incernierati)

Caratteristiche tecniche
• Utilizzabili come elementi di guida aggiuntivi

per i telai incerierati Han-Modular® "Plus" (opzionali)
• Risparmio nei tempi di assemblaggio rispetto ai tradizionali

perni di codifica maschio/femmina
• Disponibili in 6 diverse colorazioni

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Materiale Policarbonato
Colori (a scelta) Grigio, Rosso, Blu, Nero,

Giallo, Verde
Reazione al fuoco (UL 94)             V-0

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140009993
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140009992
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140009995
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140009990
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140009991
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140009994
Marani
Font monospazio
Solo per telai incernierati standard "Plus"(09 14 ... 0361  /  09 14 ... 0371)
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Caratteristiche
• Connessione auto-centrante per cassetti
• Il sistema di allineamento compensa tolleranze di +/- 2 mm
• Caratteristiche meccaniche molto robuste
• Compatibile con componenti HMC per 10000 manovre

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Cicli di inserzione/disinserzione 
per moduli HMC

≥10000

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Tolleranza di allineamento  ±4 mm
Materiale (telai) Policarbonato
Materiale (accessori) Lega di zinco
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Essendo i telai flottanti in materiale plastico senza morsetto di
TERRA, il pannello avrà bisogno di essere messo a terra
separatamente da parte dell'installatore.

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®  in PLASTICA
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 2 moduli,  
A ... B

09 14 006 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm
Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 2 moduli,  
a ... b

09 14 006 1711

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 3 moduli,  
A ... C

09 14 010 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®  in PLASTICA

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140061701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140061711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140101701
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 3 moduli,  
a ... c

09 14 010 1711

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 4 moduli,  
A ... D

09 14 016 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 4 moduli,  
a ... d

09 14 016 1711

Dima di foratura

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular® in PLASTICA

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140101711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140161701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140161711
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 6 moduli,  
A ... F

09 14 024 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 6 moduli,  
a ... f

09 14 024 1711

Dima di foratura

Han-Modular® Diametro 12 mm 
Rondella flottante per fissaggio telai 1701            Diametro 15 mm

Fissare le rondelle flottanti con viti M4

09 14 000 9936
09 14 000 9986

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®

Coperchi di protezione (IP20) per 
telai flottanti Han-Modular®

Disponibili per le taglie 10, 16 e 24B
09 14 010 5701
09 14 016 5701
09 14 024 5701 

in PLASTICA

4,9

3,2

09 14 000 9986

09 14 000 9936

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140241701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140241711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009936
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009986
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Linea



Technische KennwerteCaratteristiche Dettagli tecnici

Telai flottanti Han-Modular® in METALLO

Specifiche DIN EN 60664-1 
                                                       DIN EN 61984

Telai
Numero di moduli 2, 4, 6
Materiale 

Telai Pressofusione lega di zinco 
Rondelle flottanti Pressofusione lega di zinco

Tolleranza di centratura   ± 2 mm
Tolleranza di allineamento ± 4 mm
Temperatura d'esercizio                   -40 °C ... +125 °C
Comportamento al fuoco (UL 94)     V0
Vita meccanica      ≥ 500 cicli (moduli standard) 

≥ 10 000 cicli (moduli HMC)

•  Telai flottanti auto-centranti in metallo 
per armadi a cassetti

•	Elevata flessibilità applicativa grazie alla gamma	
di oltre 100 moduli disponibili

• Montaggio diretto senza custodie

• Preciso e robusto allineamento delle due parti

• I telai non hanno contatti di terra (PE) dedicati, in
quanto molti sistemi a cassetti non lo richiedono. 
E' comunque possibile collegare i telai al potenziale	
di terra utilizzando i moduli di terra dedicati.

®

ATTENZIONE !

Compatibile con tutti i moduli Han-Modular 
ad eccezione di:
- Moduli Han® Megabit
- Moduli Han PE (moduli di TERRA)
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Telaio flottante per 4 moduli

Telaio flottante per 4 moduli

Telai flottanti Han-Modular® in METALLO

Identificazione	 Parte flottante           Parte fissa             Disegno Dimensioni	in	mm

Dima foratura

Dima foratura

Dima foratura

Dima foratura

Telaio flottante per 2 moduli

Telaio flottante per 2 moduli

marcatura
a … d

09 14 016 1706

marcatura
A … D

09 14 016 1716

marcatura
a … b

09 14 006 1706

marcatura
A … B

09 14 006 1716
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09 14 000 9936

Telai flottanti Han-Modular® in METALLO

Telaio flottante per 6 moduli

Telaio flottante per 6 moduli

Rondella flottante
Per fissaggio telai	
09 14 0xx 1706  

Identificazione	  Parte flottante             Parte fissa            Disegno Dimensioni	in	mm

Dima foratura

Dima foratura

marcatura
a … f

09 14 024 1706

marcatura
A … F

09 14 024 1716

06
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3,2

Marani
Linea

Marani
Linea
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Caratteristiche
• Connessione auto-centrante per armadi a cassetti

(con posizione di test)
• Montaggio diretto su cassetti e armadio senza custodie
• Robusto sistema di pre-allineamento
• Compatibile con la maggioranza dei moduli Han-Modular®

(consultare il servizio tecnico locale di HARTING per
applicazioni con combinazioni particolari)

Dettagli tecnici
Temperatura massima di lavoro -5 ... +55 °C
Vita meccanica ≥500
Tolleranza di allineamento ±4 mm
Materiale (corpo telai) Policarbonato
Materiale (accessori) Lega di zinco
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

V-0

RoHS           Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Essendo in materiale plastico, il sistema non provvede al 
collegamento a terra (PE) del cassetto sull'armadio.
Tale collegamento deve essere realizzato dall'installatore. 

Funzionamento

Posizione non agganciata
Il cassetto e il connettore non sono agganciati

Posizione di test
Il cassetto e il connettore sono nella cosiddetta "posizione di test"; 
il connettore è accoppiato ed elettricamente funzionante

Posizione di lavoro
Il cassetto è spinto completamente all'interno del rack; 
il connettore è accoppiato e agganciato

Modu-
lar

Sliding frame - Telai flottanti con posizione di test 

Marani
Font monospazio
NotaPer il collegamento delle linee di potenza occorre utilizzareun altro connettore montato su telai flottanti(oppure realizzare il collegamento di potenza attraversosistemi proprietari montatti sul cassetto (barre, etc...)

Marani
Font monospazio
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Identificazione Codice
            Disegno 

(dimensioni in mm)

Telaio flottante in PLASTICA 
con posizione di test.  
Parte flottante  
Per 4 moduli  
A ... D

09 14 016 1721

Telaio flottante in PLASTICA 
con posizione di test.  
Parte fissa  
Per 4 moduli  
a ... d

09 14 016 1731

Han-Modular® 
Rondella flottante per fissaggio telai 1721.

Ordinare 4 pz. per un sistema completo. 

Fissare le rondelle flottanti con viti M4

09 14 000 9986

Guida di aggancio in PLASTICA 
per il telaio sulla parte fissa

Ordinare 2 pz. per un sistema completo 

09 14 000 9987

Modu-
lar

 Sliding frame - Telai flottanti con posizione di test         Taglia 16 B 

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09140161721
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Caratteristiche
• Collegamento a vite con linguetta salva-cavo
• Ideale per il collegamento di linee di alimentazione
• Si collega con un comune cacciavite

Dettagli tecnici
Numero di poli 6, 12
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

35 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 35 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Altre caratteristiche elettriche 35 A   500 V   6 kV   3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 4 mm² 
② Sezione conduttori 6 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Han 
HsB

Han® HsB

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han HsB a vite

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HsB 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
Contatti argentati
 

 

1,5 ... 6 09 31 006 2601 09 31 006 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm
Coppia di serraggio Vite di aggancio 1.2 Nm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
HsB

Han® 6 HsB - Collegamento a vite Taglia 16 B

Numero di poli

6+ 
35 A   400/690 V   6 kV   3
35 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09310062601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09310062701
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Han
Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina

Codice Disegno 
(dimensioni in mm) 

Han® HsB, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti separatamente

1.5 ... 10 09 31 006 3001 09 31 006 3101 1) Distanza max per contatto: 21 mm

Disposizione dei contatti
(vista dal lato cavi)  
 

Han® HsB, 
Contatti a crimpare 
Superficie: argentata

1.5
2.5
4
6
10

09 31 000 6104
09 31 000 6105
09 31 000 6101
09 31 000 6102
09 31 000 6103

09 31 000 6204
09 31 000 6205
09 31 000 6201
09 31 000 6202
09 31 000 6203

Han® 6 HsB - Collegamento a crimpare  Taglia16 B

Dima di foratura per
montaggio senza custodie 

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310063001
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310063101
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09310006203
Marani
Rettangolo

Marani
Linea

Marani
Font monospazio
Pinza HARTINGper contatti di sezione; 1,5 - 2,5 - 4 mm²)          09 99 000 0986(posizionatore incluso)

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Utensili per la lavorazione dei contatti a crimpare 

Marani
Linea

Marani
Font monospazio
Pinza HARTINGper contatti di sezione; 4 - 6 - 10 mm²)              09 99 000 0377(acquistare il posizionatore separatamente)

Marani
Font monospazio
Posizionatore per pinza 0377                            09 99 000 0985

Marani
Font monospazio
Utensile estrattore                                              09 99 000 0987per la rimozione dei contatti

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Rettangolo

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Sezione conduttore

Marani
Font monospazio
Lunghezza spellatura
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HsB 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
numerazione 1 ... 6
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

1,5 ... 6 09 31 006 2601 09 31 006 2701

1) Distanza per contatto max. 21 mm
Coppia di serraggio Vite di aggancio 1.2 Nm

Han® HsB 
  
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
numerazione 7 ... 12
Contatti argentati
 

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

1,5 ... 6 09 31 006 2611 09 31 006 2711

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
HsB

Han® 12 HsB - Collegamento a vite Taglia 32 B

Numero di poli

12+ 
35 A   400/690 V   6 kV   3
35 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09310062601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09310062701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09310062611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09310062711
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Han 
AV

Dettagli applicativi Han D® AV

Montaggio su armadio Il connettore a morsettiera Han D® AV è disponibile per applicazione „de-
stra“ o „sinistra“. In questo modo il lato viti e numerazione rimane sempre 
rivolto verso l‘apertura dell‘armadio, consentendo di mantenere in alto il 
morsetto N° 1 e la vite di terra.

Disponibile in versione destra o sinistra per  
permettere l‘utilizzo degli stessi cablaggi  
pre-assemblati

Montaggio su guide DIN, all‘interno dell‘armadio, 
tramite l‘utilizzo di accessori della serie Han-Snap®

Versione 
sinistra

Versione 
destra

Connettore a 
morsettiera  
Han D® AV

Distributore

Distributore

Morsettiera aggiuntiva fissabile diretta-
mente su guida DIN o sul connettore a 
morsettiera Han D® AV

Montaggio 
su guida DIN

Assemblaggio del connettore a morsettiera
I connettori a morsettiera possono essere inse-
riti nella custodia fissa dall‘interno del quadro 
elettrico, permettendo così il pre-cablaggio dei 
cavi.

Custodie fisse passanti 
standard

Connettore a morsettiera  
Han D® AV

Identificazione
Ogni morsetto è numerato come sulla parte di con-
tatto. E‘ possibile inoltre identificare ogni singolo 
circuito inserendo il relativo cartellino nell‘apposita 
sede.

Controparte
Per inserti serie  Han D® a crimpare vedi capitolo 02.

Montaggio su armadio
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Han 
AV

Dettagli applicativi Han E® AV / Han® ES AV

Montaggio su armadio Il connettore a morsettiera Han D® AV è disponibile per applicazione „de-
stra“ o „sinistra“. In questo modo il lato viti e numerazione rimane sempre 
rivolto verso l‘apertura dell‘armadio, consentendo di mantenere in alto il 
morsetto N° 1 e la vite di terra.

Disponibile in versione destra o sinistra per  
permettere l‘utilizzo degli stessi cablaggi  
pre-assemblati

Montaggio su guide DIN, all‘interno dell‘armadio, 
tramite l‘utilizzo di accessori della serie Han-Snap®

Versione 
sinistra

Versione 
destra

Connettore a 
morsettiera  
Han E® AV
Han® ES AV

Montaggio 
su guida DIN

Assemblaggio del connettore a morsettiera Inserti maschio o femmina Custodie fisse passanti

Il connettore a morsettiera viene montato 
nelle custodie fisse passanti come un normale 
inserto Han.

I connettori a morsettiera Han E® AV e Han® 
ES AV a 16 e 24 poli possono essere inseriti 
nella custodia fissa passante anche dall‘interno 
dell‘armadio, permettendo così il pre-cablaggio 
dei cavi.

Custodie fisse passanti 
standard

Connettore a morsettiera  
Han E® AV

Identificazione
Ogni morsetto è numerato come sulla parte di con-
tatto. E‘ possibile inoltre identificare ogni singolo 
circuito inserendo il relativo cartellino nell‘apposita 
sede.

Controparte
Per inserti Han E® e Han® ES per collegamento a vite, molla o crim-
pare, vedi capitolo 03.
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Caratteristiche
• Disponibile per montaggio destro o sinistro
• La vite di terra e il morsetto no.1 sono mantenuti in alto in 

entrambi i tipi di installazione
• Montaggio su custodie fisse passanti e su guide standard 

utilizzando gli elementi di fissaggio
• Collegamento a vite con linguetta salva-cavo

Dettagli tecnici
Numero di poli 40, 64
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤4 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 40 D AV Sezione conduttori 0.75 mm² 
② Han® 40 D AV Sezione conduttori 1.5 mm² 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 64 D AV Sezione conduttori 0.75 mm² 
② Han® 64 D AV Sezione conduttori 1.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Lunghezza di spellatura 8 ... 11 mm

Coppia di serraggio 0,5 Nm

Custodie vedi capitolo 31

Cartellini di identificazione
Multi contour (MK) è possibile utilizzare i seguenti modelli:
w HARTING – 09 21 000 9971
w Murrplastik – KPX 5/10-5
w Weidmüller – DEK 5
w Phoenix – 4 K – DST 5
w Phoenix – DS 5
w Phoenix – ZB 5
w WAGO – WSB 5
Single contour (SK) è possibile utilizzare i seguenti cartellini di 
identificazione
w Murrplastik – KWI 5/10
w Murrplastik – KWI 5/10-5
w Murrplastik – KWI 8.6-5
w Wieland – 9705 A 5/10
w WAGO – Mini - WSB

Identificazione
Ogni morsetto è numerato come sulla parte di contatto. E’ pos-
sibile inoltre identificare ogni singolo circuito inserendo il relativo 
cartellino nell’apposita sede.

Han 
AV

Han D® AV

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 21 040 4601 09 21 040 4701

Han D® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 21 040 4602 09 21 040 4702

Han 
AV

Han D® AV Taglia 16 B

Numero di poli

40+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210404601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210404701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210404602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210404702
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 21 040 4611 09 21 040 4711

Han D® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 21 040 4612 09 21 040 4712

Han 
AV

Han D® AV Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210404611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210404711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210404612
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210404712
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 21 064 4601 09 21 064 4701

Han D® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 21 064 4602 09 21 064 4702

Han 
AV

Han D® AV  Taglia 24 B

Numero di poli

64+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210644601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210644701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210644602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210644702
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 21 064 4611 09 21 064 4711

Han D® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 21 064 4612 09 21 064 4712

Han 
AV

Han D® AV  Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210644611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210644711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210644612
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210644712
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Caratteristiche
• Montaggio diretto accanto al connettore morsettiera Han D® AV 

 
• Montaggio su barra standard con elementi di fissaggio dedicati
• Collegamento a vite con linguetta salva-cavo

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
 secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Lunghezza di spellatura 8 ... 11 mm

Coppia di serraggio 0,5 Nm

Cartellini di identificazione
E’ possibile utilizzare i seguenti modelli:
w HARTING – 09 21 000 9971
w Murrplastik – KPX 5/10-5
w Phoenix – 4 K – DST 5
w Phoenix – ZB 5
w Phoenix – DS 5

Identificazione
Ogni morsetto è numerato come sulla parte di contatto. E’ pos-
sibile inoltre identificare ogni singolo circuito inserendo il relativo 
cartellino nell’apposita sede.
Dettaglio di montaggio

① Distributore su guida standard
② Distributore con connettore a morsettiera Han D® AV

Han 
AV

Han D® AV distributor

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han D® AV 
Distributore con 
20 punti di collegamento, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
stagnato
Montaggio opzionale su connettore a 
morsettiera

0,2 ... 2,5 09 42 020 0111

Han D® AV , 
Distributore con 
2 x10 punti di collegamento, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
stagnato
Montaggio opzionale su connettore a 
morsettiera

0,2 ... 2,5 09 42 020 0121

Han D® AV , 
Distributore con 
4x4 punti di collegamento, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
stagnato
Montaggio opzionale su connettore a 
morsettiera

0,2 ... 2,5 09 42 020 0131

Han 
AV

Han D® AV distributor

16 A   400/690 V   6 kV   3

ATTENZIONE !!

I prodotti in questa pagina verranno dismessi da Marzo 2023

e non verranno sostituiti con altri componenti

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09420200111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09420200121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09420200131
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Caratteristiche
• Disponibile per montaggio destro o sinistro
• La vite di terra e il morsetto no.1 sono mantenuti in alto in 

entrambi i tipi di installazione
• Montaggio su custodie fisse passanti e su guide standard 

utilizzando gli elementi di fissaggio
• Collegamento a vite con linguetta salva-cavo

Dettagli tecnici
Numero di poli 6, 10, 16, 24
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤4 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 E AV 
② Han® 10 E AV 
③ Han® 16 E AV 
④ Han® 24 E AV 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 E AV 
② Han® 10 E AV 
③ Han® 16 E AV 
④ Han® 24 E AV 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Lunghezza di spellatura 8 ... 11 mm

Coppia di serraggio 0,5 Nm

Cartellini di identificazione
Multi contour (MK) | E’ possibile utilizzare i seguenti modelli:
w HARTING 6 x 10 – 09 33 000 9971
w Murrplastik – KPX 6 / 10
w Weidmüller – DEK 6.5
w Phoenix – 4 K – DST 6
Single contour (SK) | E’ possibile utilizzare i seguenti modelli:
w Murrplastik – KWI 6/10
w Wieland – 9705 A/6.7

Identificazione
Ogni morsetto è numerato come sulla parte di contatto. E’ pos-
sibile inoltre identificare ogni singolo circuito inserendo il relativo 
cartellino nell’apposita sede.

Han 
AV

Han E® AV

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 006 4625 09 33 006 4725

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 006 4626 09 33 006 4726

Han 
AV

Han E® AV Taglia 6 B

Numero di poli

6+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064625
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064725
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064626
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064726
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 006 4635 09 33 006 4735

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 006 4636 09 33 006 4736

Han 
AV

Han E® AV Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064635
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064735
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064636
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064736
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 010 4625 09 33 010 4725

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 010 4626 09 33 010 4726

Han 
AV

Han E® AV  Taglia 10 B

Numero di poli

10+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104625
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104725
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104626
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104726
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 010 4635 09 33 010 4735

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 010 4636 09 33 010 4736

Han 
AV

Han E® AV  Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104635
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104735
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104636
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104736
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 016 4625 09 33 016 4725

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 016 4626 09 33 016 4726

Han 
AV

Han E® AV  Taglia 16 B

Numero di poli

16+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164625
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164725
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164626
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164726
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 016 4635 09 33 016 4735

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 016 4636 09 33 016 4736

Han 
AV

Han E® AV  Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164635
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164735
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164636
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164736
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 024 4625 09 33 024 4725

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 024 4626 09 33 024 4726

Han 
AV

Han E® AV  Taglia 24 B

Numero di poli

24+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244625
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244725
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244626
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244726
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo MK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 024 4635 09 33 024 4735

Han E® AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,2 ... 2,5 09 33 024 4636 09 33 024 4736

Han 
AV

Han E® AV  Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244635
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244735
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244636
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244736
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Caratteristiche
• Disponibile per montaggio destro o sinistro
• La vite di terra e il morsetto no.1 sono mantenuti in alto in 

entrambi i tipi di installazione
• Montaggio su custodie fisse passanti e su guide standard 

utilizzando gli elementi di fissaggio
• Collegamento a molla ad elevata affidabilità

Dettagli tecnici
Numero di poli 6, 10, 16, 24
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA

12 A

Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA

12 A

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤4 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 ES AV 
② Han® 10 ES AV 
③ Han® 16 ES AV 
④ Han® 24 ES AV 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 ES AV 
② Han® 10 ES AV 
③ Han® 16 ES AV 
④ Han® 24 ES AV 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Lunghezza di spellatura 8 ... 11 mm

Cartellini di identificazione
Single contour (SK) | E’ possibile utilizzare i seguenti modelli:
w HARTING – 09 33 000 9973 (6 x 15)
w Murrplastik – KWI 6/15
w Wieland – 9705 A/6.7

Identificazione
Ogni morsetto è numerato come sulla parte di contatto. E’ pos-
sibile inoltre identificare ogni singolo circuito inserendo il relativo 
cartellino nell’apposita sede.

Han 
AV

Han® ES AV

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 2,5 09 33 006 4629 09 33 006 4729

Han® ES AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 2,5 09 33 006 4639 09 33 006 4739

Han 
AV

Han® ES AV Taglia 6 B

Numero di poli

6+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064629
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064729
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064639
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330064739
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 2,5 09 33 010 4629 09 33 010 4729

Han® ES AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 2,5 09 33 010 4639 09 33 010 4739

Han 
AV

Han® ES AV  Taglia 10 B

Numero di poli

10+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104629
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104729
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104639
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330104739
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 2,5 09 33 016 4629 09 33 016 4729

Han® ES AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 2,5 09 33 016 4639 09 33 016 4739

Han 
AV

Han® ES AV  Taglia 16 B

Numero di poli

16+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164629
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164729
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164639
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330164739
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® ES AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione sinistra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 2,5 09 33 024 4629 09 33 024 4729

Han® ES AV , 
Connettore a morsettiera, 
Versione destra,  
Porta-cartellini tipo SK, 
Collegamento a molla, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 2,5 09 33 024 4639 09 33 024 4739

Han 
AV

Han® ES AV  Taglia 24 B

Numero di poli

24+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244629
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244729
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244639
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330244739


08
·

25

Identificazione Codice
Disegni 

Elemento di fissaggio su guida DIN 
per Han D AV e Distributore

09 33 000 9928

① Connettore a morsettiera Han D® AV
② Elemento di fissaggio
③ C-rail IEC 60715-C30
④ G-rail IEC 60715-G32
⑤ Guida metallica IEC 60715 35x7.5 o 35x15 
 

Elemento di fissaggio su guida DIN 
per Han E AV / Han ES AV

09 33 000 9929

① Connettore a morsettiera Han E® AV
② Elemento di fissaggio
③ C-rail IEC 60715-C30
④ G-rail IEC 60715-G32
⑤ Guida metallica IEC 60715 35x7.5 o 
     35x15

Han 
AV

Accessori

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Per il montaggio su guida è sufficiente incastrare l’elemento di 
fissaggio nelle apposite guide ricavate sul fondo del connettore 
a morsettiera e applicare l’insieme sulla guida stessa. L’utilizzo 
più comune di questi fissaggi è all’interno di quadri elettrici con 
guida DIN.

Dettagli applicativi
Per il montaggio di:
Connettori a morsettiera Han E® AV / Han® ES AV
Han® 6 E AV, Han® 6 ES AV = 1 elemento di fissaggio
Han® 10/16/24 E AV, Han® 10/16/24 ES AV = 2 elementi di 
fissaggio
Connettori a morsettiera Han D® AV
Han® 40/64 D AV = 2 elementi di fissaggio
Distributore = 1 elemento di fissaggio

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009928
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009929
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Identificazione Codice
Disegni 

Han D® AV , 
Cartellini di identificazione, 
Porta-cartellini tipo MK, 
Confezione:
In strisce da 88 pezzi

09 21 000 9971

Han E® AV , 
Cartellini di identificazione, 
Porta-cartellini tipo MK, 
Confezione:
In strisce da 64 pezzi

09 33 000 9971

Han® ES AV , 
Cartellini di identificazione, 
Porta-cartellini tipo SK, 
Confezione:
In strisce da 64 pezzi

09 33 000 9973

Adattatore, 
Per il fissaggio di cartellini di identificazione,  
Porta-cartellini tipo SK

 

09 33 000 9964
09 33 000 9965
09 33 000 9966
09 33 000 9967

09 33 000 9964 Han® 6 E AV a = 26.8 mm
09 33 000 9965 Han® 10 E AV a = 40.2 mm
09 33 000 9966 Han® 16 E AV a = 60.3 mm
09 33 000 9967 Han® 24 E AV a = 87.4 mm

Han 
AV

Accessori 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09210009971
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009971
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009973
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009964
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009965
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009966
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009967
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Caratteristiche
• Inserto maschio con contatti femmina
• Inserto femmina con contatti maschio

Dettagli tecnici
Numero di poli 6, 14, 20, 40
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   25 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 25 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 25 V AC, 60 V DC
Tensione d’esercizio 
secondo UL

50 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

50 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤2 mΩ
Temperatura massima -40 ... +100 °C
Comportamento al fuoco UL 94 HB
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Poliammide
Colore (inserto) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Staf® 6 
② Staf® 14 
③ Staf® 20 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076

Dettagli applicativi
In accordo con le normative di riferimento è obbligatorio intestare 
i cavi con puntalini se i morsetti non presentano la linguetta 
salva-cavo (vedi capitolo 00 “collegamento a vite”)

Staf

Staf®

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Staf® 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

1,5 09 70 006 2813 09 70 006 2616

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Staf® 
Collegamento a saldare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

2,5 09 70 006 2812 09 70 006 2615

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dettaglio di montaggio

Staf

Staf® 6 Taglia 3 A

Numero di poli

6
10 A   25 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700062813
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700062616
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700062812
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700062615
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Staf® 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

1,5 09 70 014 2811 09 70 014 2614

1) Distanza per contatto max. 24 mm

Staf® 
Collegamento a saldare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

2,5 09 70 014 2810 09 70 014 2613

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Staf

Staf® 14 Taglia 10 A

Numero di poli

14
10 A   25 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700142811
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700142614
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700142810
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700142613
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Staf® 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

1,5 09 70 020 2817 09 70 020 2622

1) Distanza per contatto max. 24 mm

Staf® 
Collegamento a saldare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

2,5 09 70 020 2816 09 70 020 2621

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Staf

Staf® 20 Taglia 16 A

Numero di poli

20
10 A   25 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700202817
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700202622
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700202816
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700202621
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Staf® 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

1,5 09 70 020 2817 09 70 020 2622

1) Distanza per contatto max. 24 mm

Staf® 
Collegamento a saldare, 
Superficie contatti:
Argentati

 
Sono necessari due inserti per 
un assemblaggio completo

2,5 09 70 020 2816 09 70 020 2621

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Staf

Staf® 40 Taglia 32 A

Numero di poli

40
10 A   25 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700202817
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700202622
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700202816
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09700202621
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R 15 Dettagli tecnici

Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza ter-
mica dei materiali dei contatti e delle parti isolanti . La curva di 
carico ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanen-
te,  applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata .

Procedure di test e misura secondo DIN IEC 60 512-5 .

C
or

re
nt

e 
d'

es
er

ci
zi

o

Temperatura ambiente

Specifiche DIN VDE 0627
  DIN VDE 0110
  DIN EN 61 984

Approvazioni , 

Inserti
Numero poli 7 + terra

Caratteristiche elettriche     
secondo DIN EN 61 984 10 A 250 V 4 kV 3

 Corrente d'esercizio
 Tensione d'esercizio
 Tensione di prova
 Grado di inquinamento

Tensione d'esercizio  
secondo UL/CSA  600 V

Resistenza d'isolamento ≥ 1010 Ω
Materiale Poliammide
Temperatura d'esercizio - 40 °C  . . . +125 °C
Comportamento al fuoco (UL 94) HB
Vita meccanica

- Cicli ≥ 500

Contatti
Materiale Lega di rame
Superficie
 - argentata 3 µm Ag
 - dorata 2 µm Au su 3 µm Ni
Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
Collegamento a crimpare

- mm² 0,14 - 2,5 mm²
- AWG 26 - 14

Custodie
Materiale Lega d'alluminio 
  Resina termoplastica
Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio - 40 °C  . . . +125 °C
Grado di protezione  
secondo DIN 40 050
per connettori accoppiati IP 65

Accessori
Utensili di crimpatura Capitolo 99
Pressacavi Capitolo 40
Etichette CSA Capitolo 40

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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R 15

  09 15 007 3001 09 15 007 3101

  09 15 007 3021 09 15 007 3121

250 V    10 A

  20 10 001 3211 20 10 001 3221

Inserti

Numero poli

7

  Codice

Identificazione Serie Inserto Maschio (M) Inserto Femmina (F) Disegno Dimensioni in mm

 Sezione cavo Codice

Identificazione mm2 Contatti maschio Contatti femmina Disegno Dimensioni in mm

In grassetto: articoli a magazzino

Collegamento a crimpare R 15
Inserti per custodie in plastica
Ordinare i contatti separatamente

Collegamento a crimpare R 15
Inserti per custodie in metallo
Ordinare i contatti separatamente

Esempio di
assemblaggio

Inserto Maschio (M) 

Inserto Femmina (F)

Disposizione dei contatti
(vista dal lato cavi)

Contatti a crimpare 0,14-0,37 09 15 000 6104 09 15 000 6204 
  0,5 09 15 000 6103 09 15 000 6203 
 Argentati 0,75 09 15 000 6105 09 15 000 6205 
  1,0 09 15 000 6102 09 15 000 6202 
  1,5 09 15 000 6101 09 15 000 6201 
  2,5 09 15 000 6106 09 15 000 6206

 0,14-0,37 09 15 000 6124 09 15 000 6224 
 0,5 09 15 000 6123 09 15 000 6223 
 0,75 09 15 000 6125 09 15 000 6225 
Dorati 1,0 09 15 000 6122 09 15 000 6222 
 1,5 09 15 000 6121 09 15 000 6221 
 2,5 09 15 000 6126 09 15 000 6226

   Lunghezza Sezione cavo ø   di spellatura
 0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 0,90 mm  8 mm
 0,5   mm2 AWG 20 1,10 mm 8 mm
 0,75 mm2 AWG 18 1,30 mm 8 mm
 1,     mm2 AWG 18 1,45 mm 8 mm
 1,5   mm2 AWG 16 1,75 mm 8 mm
 2,5   mm2 AWG 14 2 .,25 mm 6 mm

Contatti per fibra ottica
Per fibra in plastica Ø 1 mm

Custodia fissa
(fissaggio a vite) Custodia volante

Pressacavo

Contatto maschio Inserto maschio (M) Inserto femmina (F) Contatto femmina
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare 
in FERRO
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37 09 15 000 6171 09 15 000 6271

Lunghezza di spellatura 8 mm

Han D® 
Contatti a crimpare in 
COSTANTANA

0,14 ... 0,37 09 15 000 6161 09 15 000 6261

Lunghezza di spellatura 8 mm

Ther-
mo

Contatti a crimpare Han D®

Caratteristiche
• Compatibile con inserti serie Han D® / DD®

• Possibilità di combinare con contatti a crimpare se necessario
• Contatti in ferro e costantana secondo IEC 60584 tipo J
• Secondo EUROMAP 14, parte 1

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Ferro / Costantana
RoHS Conforme
Temperatura di misura                  -40 / +750 °C 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006171
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006161
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006261
Marani
Font monospazio
Contatti per TERMOCOPPIEin Ferro / Costantana
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  09 15 000 0421 Pg 11

 09 15 000 0401  Pg 11

 19 15 000 0401  M 16

 09 15 000 0101  –

  09 15 000 0121 –

 09 15 000 0102  –

  09 15 000 0122 –

 09 15 000 5401  –

 09 15 000 0301  –

  M Pg
 a 16 11

Custodie R 15

  Codice

Identificazione Plastica   Metallo   Disegno Dimensioni in mm

C
us

to
di

e 
fis

se
C

us
to

di
e 

vo
la

nt
i

In grassetto: articoli a magazzino

Uscita diritta

Custodie fisse per montaggio a vite

Custodie fisse - Uscita angolata

Coperchio 
per custodie fisse

Esempio di assemblaggio

Custodia fissa passante

 Plastica Metallo
 09 15 000 9905 09 15 000 9921

Ghiera di fissaggio per inserti R15
(come parti di ricambio)
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Han-
Snap

Han-Snap®

Attenzione!
Un connettore montato con elementi Han-Snap® non garantisce 
il livello di protezione "finger protected" secondo gli standard di 
riferimento. In questo caso il livello di protezione deve essere 
realizzato a cura dell'utilizzatore. Il collegamento del terminale di 
terra PE deve essere realizzato su entrambi i lati dell'inserto, in 
modo da evitare interruzioni della linea stessa.

• Il sistema Han-Snap® è ideato per il fissaggio di connettori
all'interno di quadri elettrici o contenitori protetti.
Questi possono essere armadi elettrici, vani dedicati o scatole
di derivazione.

• I componenti Han-Snap® offrono all'utilizzatore un design
innovativo e molteplici vantaggi:

- Riduzione dei tempi di assemblaggio
- Rapidità e semplicità di installazione
- Possibilità di pre-cablaggio dei cavi
- Fissaggio robusto e sicuro degli inserti Han®
- Elevato numero di manovre di inserzione e disin-
serzione (diverse migliaia)

• I componenti Han-Snap® sono adatti per tutti i tipi di inserti
delle seguenti serie (compatibili con le custodie della serie
Han B)

- Han D®, 40 e 64 poli
- Han DD®

- Han E®

- Han® EE
- Han® EEE
- Han® ES
- Han Hv E®

- Han® Hv ES
- Han® HsB
- Han-Com® (tranne Han K 4/4)
- Han-Modular®

• Inoltre, utilizzando gli appositi adattatori, possono essere
montati anche i seguenti inserti (compatibili con le custodie
della serie Han A):

- Han D®, 15 e 25 poli
- Han A®, 10 e 16 poli

• Gli elementi della gamma Han-Snap® garantiscono un aggan-
cio meccanico robusto e sicuro dei connettori serie Han.
Gli inserti delle serie elencate vengono montati sugli accessori
Han-Snap semplicemente tramite le normali viti di fissaggio
che corredano ogni inserto.
E' inoltre possibile codificare ogni singolo inserto sostituendo
le normali viti con gli appositi perni di codifica.

• I cavi delle parti volanti possono essere fissati agli accessori
Han-Snap tramite fascette serracavo di 5 mm di larghezza
massima.

➀ Blocchetti parte volante
➁ Serracavo
➂ Supporto trasversale
➃ Guida DIN
➄ Fascette
➅ Supporto longitudinale

Han-Snap®  su guida DIN
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® 
Blocchetti senza serracavo per parte volante 
Confezione:
2 blocchetti volanti

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 000 9987

① Sede per cartellini di identificazione 9 x 20
② Sede per cartellini di identificazione 7 x 20

6 B: a= 78,5
10 B: a= 91,5
16 B: a= 112,5
24 B: a= 138,5

Han-
Snap

Han-Snap

Caratteristiche
• Design compatto
• Assemblaggio facile e veloce
• Ottimizzazione delle parti a stock

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Forza di ritenzione  200 N senza perni guida, 
300 N con perni guida

Materiale (accessori) Policarbonato
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 60068-2-6 (vibrazioni sinusoidali)

IEC 60068-2-27 (shock)

Dettagli applicativi
Gli inserti vengono fissati agli accessori Han-Snap® semplice-
mente tramite le normali viti di fissaggio che corredano ogni 
inserto.
Elevata resistenza meccanica degli elementi di fissaggio sulla 
guida.
I robusti blocchetti dove vengono avvitate le viti resistono anche 
a leggeri sovra-serraggi delle viti stesse.
Possibilità di codificare ogni singolo inserto sostituendo le nor-
mali viti di fissaggio con gli appositi perni di codifica.
Cartellini di identificazione, di dimensioni 9 x 20 mm, possono 
essere inseriti nelle apposite sedi sui fianchi dei blocchetti vo-
lanti. Cartellini 7 x 20 mm, invece, possono essere inseriti nelle 
apposite sedi sulla parte superiore dei blocchetti volanti senza 
serracavo.
Fissaggio dei cavi sul serracavo tramite 2 fascette di larghezza 
max 5 mm.
Il serracavo deve essere montato sul lato opposto a quello della 
vite di terra.

Perni di codifica

Per blocchetti 09 33 000 9987 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009987
Marani
Font monospazio
Sede filettata per fisssaggio inserti: boccole in ottone
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® , 
Blocchetti con serracavo per parti volanti

Confezione:
1 blocchetto volante con serracavo
1 blocchetto volante senza serracavo

Per inserti monoblocco e Han-Modular

09 33 000 9991

① Sede per cartellini di identificazione 9 x 20
6 B: a=78,5; b=105

10 B: a=91,5; b=118
16 B: a=112,5; b=138,5
24 B: a=138,5; b=165

Han-Snap® , 
Blocchetti con serracavo per giunzioni volante-volante 

Confezione:
1 blocchetto volante con serracavo
1 blocchetto per cava passante

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 000 9990

② Sede per cartellini di identificazione 9 x 20
③ Distanziale

6 B: a=75; b=101
10 B: a=88; b=114
16 B: a=108,5; b=134,5
24 B: a=135; b=161

Han-
Snap

Blocchetti per parti volanti

Perni di codifica

Per blocchetti 09 33 000 9990 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

Perni di codifica

Per blocchetti 09 33 000 9991 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009991
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009990
Marani
Font monospazio
Sede filettata per fisssaggio inserti: boccole in ottone

Marani
Font monospazio
Sede viti di fisssaggio inserti: in plastica(no boccole filettate)



11
·
5

Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® , 
Blocchetti per montaggio in cava passante 
Confezione:
2 blocchetti in plastica come in figura

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 000 9985

Dima di foratura
Spessore pannello metallico: 1.3 ... 3 mm

  6 B: a+0,5= 65
10 B: a+0,5= 78
16 B: a+0,5= 98
24 B: a+0,5= 125
10 A: a+0,5= 81,5
16 A: a+0,5= 98

Han-
Snap

Blocchetti per parti fisse

Caratteristiche
• Montaggio a incastro su pannelli in metallo
• Design compatto
• Assemblaggio facile e veloce
• Ottimizzazione delle parti a stock

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Forza di ritenzione ≥250 N dima di foratura per 

pannelli metallici
Materiale (accessori) Policarbonato
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 60068-2-6 (vibrazioni sinusoidali)

IEC 60068-2-27 (shock)

Dettagli applicativi
Gli inserti (anche connettori a morsettiera) vengono fissati ai 
blocchetti semplicemente tramite le normali viti di fissaggio che 
corredano ogni inserto..
Elevata resistenza meccanica degli elementi di fissaggio sulla 
guida. I robusti blocchetti dove vengono avvitate le viti resistono 
anche a leggeri sovra-serraggi delle viti stesse.
In alternativa è possibile utilizzare i perni di codifica Han® (perni 
maschio e femmina).
Montaggio in cava passante di più inserti affiancati.

Perni di codifica

Per blocchetti 09 33 000 9985 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009985
Marani
Font monospazio
Sede viti di fisssaggio inserti: in plastica(no boccole filettate)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® , 
Blocchetti in metallo per montaggio in cava passante
Confezione:
2 blocchetti in metallo come in figura

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 000 9984

Dima di foratura

  6 B: a=44; c=36
10 B: a=57; c=49
16 B: a=77,5; c=69,5
24 B: a=104; c=96

Han-
Snap

Agganci in metallo

Caratteristiche
• Montaggio a incastro su pannelli in metallo
• Design compatto
• Assemblaggio facile e veloce
• Ottimizzazione delle parti a stock

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Materiale (accessori) Lega di zinco
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 60068-2-6 (vibrazioni sinusoidali)

IEC 60068-2-27 (shock)

Dettagli applicativi
Gli inserti (anche connettori a morsettiera) vengono fissati ai 
blocchetti semplicemente tramite le normali viti di fissaggio che 
corredano ogni inserto..
Elevata resistenza meccanica degli elementi di fissaggio sulla 
guida.
In alternativa è possibile utilizzare i perni di codifica Han® (perni 
maschio e femmina).
Montaggio in cava passante di più inserti affiancati.

Perni di codifica

Per blocchetti 09 33 000 9984 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009984
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® , 
Supporto per montaggio longitudinale su guida DIN 
Confezione:
2 supporti (per il montaggio di un inserto)

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 000 9980

① Sede per cartellini di identificazione
② Guida metallica IEC 60715 35x7.5 o 35x15

  6 B: a= 57
10 B: a= 70
16 A / 16 B: a= 90,5
24 B: a= 117

Han-
Snap

Supporto

Caratteristiche
• Inserto montato con elemento di supporto
• Gli elementi di fissaggio offrono un pratico e veloce sistema di

aggancio sulle più diffuse guide DIN normalmente utilizzate nei
quadri elettrici

• L’insserto può essere assemblato con un cacciavite sugli
accessori Han-Snap®

• Design compatto

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Forza di ritenzione ≥300 N Su guida (tensione), 

≥1.000 N Su guida (pressione)
Materiale (accessori) Policarbonato
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 60068-2-6 (vibrazioni sinusoidali)

IEC 60068-2-27 (shock)

Dettagli applicativi
Gli elementi di fissaggio rendono possibile il montaggio longitudi-
nale di inserti Han sulle guide ad omega 35 x 15 o 35 x 7.5 mm.
Gli inserti vengono fissati agli accessori Han-Snap® semplice-
mente tramite le normali viti che corredano ogni inserto.
Elevata resistenza meccanica degli elementi di fissaggio sulla 
guida.
I robusti blocchetti dove vengono avvitate le viti resistono anche 
a leggeri sovra-serraggi delle viti stesse.
Possibilità di codificare ogni singolo inserto sostituendo le nor-
mali viti di fissaggio con gli appositi perni di codifica.
E’ possibile utilizzare cartellini di identificazione delle seguenti 
dimensioni:
Cartellini 7 x 20 mm o 9 x 20 mm

Perni di codifica

Per blocchetti 09 33 000 9980 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009980
Marani
Font monospazio
Sede filettata per fisssaggio inserti: boccole in ottone
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® , 
Supporto ribaltabile per montaggio trasversale su guida DIN 

Solo per inserti monoblocco (no Han-Modular)

09 33 000 9801

② Guida metallica IEC 60715 35x7.5 o 35x15

Han-
Snap

Elementi per guida DIN

Caratteristiche
• Inserto montato con elemento di supporto
• Gli elementi di fissaggio offrono un pratico e veloce sistema di

aggancio sulle più diffuse guide DIN normalmente utilizzate nei
quadri elettrici

• L’insserto può essere assemblato con un cacciavite sugli
accessori Han-Snap®

• Design compatto

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Forza di ritenzione ≥450 N Su guida
Materiale (accessori) Policarbonato
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 60068-2-6 (vibrazioni sinusoidali)

IEC 60068-2-27 (shock)

Dettagli applicativi
Gli elementi di fissaggio rendono possibile il montaggio trasver-
sale degli inserti sulle seguenti guide standard:
- Guida Caprail, 35 x 7.5 or 35 x 15 (DIN EN 60 715)
- Guida a C, C 30 (DIN EN 60 715)
- Guida a G, G 32 (DIN EN 60 715)
In caso di applicazioni soggette a vibrazioni utilizzare guide 35 x
15. Per il montaggio degli elementi più grandi, utilizzare le guide
35 x 15 in modo da conferire maggior stabilità al sistema.
Il supporto 09 33 000 9988 rende possibile il montaggio di inserti 
solo di taglia 6 e 10 B.
L’elemento di fissaggio 6/24 è adatto per tutti gli inserti di taglia: 
Han 6 B / 10 B / 16 B / 24 B. Han 16 A (questi ultimi tramite 
l’apposito adattatore).
Gli inserti vengono montati sugli elementi di fissaggio semplice-
mente tramite le normali viti che corredano ogni inserto.
Elevata resistenza meccanica degli elementi di fissaggio sulla 
guida. I robusti blocchetti dove vengono avvitate le viti resistono 
anche a leggeri sovra-serraggi delle viti stesse.
In alternativa è possibile utilizzare i perni di codifica Han® (perni 
maschio e femmina).
Al fine di identificare il cablaggio è possibile alloggiare, negli 
elementi di fissaggio,i seguenti cartellini di marcatura:
Cartellini 7 x 20 mm o 9 x 20 mm

Perni di codifica

Per supporto 09 33 000 9801 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9956 (perno maschio)

09 33 000 9957 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009801
Marani
Font monospazio
Fissaggio inserti monoblocco sul supporto plastico:con perni a ghigliottina
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® , 
Supporto ribaltabile per montaggio trasversale su guida DIN 

Per telai incernierati Han-Modular®

09 33 000 9803

Han-Snap® 
Supporto per montaggio trasversale su guida DIN 
Per inserti standard taglia 6 e 10 B  

Confezione:
2 supporti per il montaggio degli inserti
1 elemento di unione per .ssaggio su guida DIN

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 000 9988

① Sede per cartellini di identificazione
② Guida metallica IEC 60715  35x7.5 o 35x15

③ C-rail IEC 60715-C30
④ G-rail IEC 60715-G32

Han-Snap®

Supporto per montaggio trasversale su guida DIN 
Per inserti standard taglia 6, 10, 16 e 24 B  

Confezione:
2 supporti per il montaggio degli inserti,
1 elemento di unione per .ssaggio su guida DIN

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 000 9989

① Sede per cartellini di identificazione
② Guida metallica IEC 60715  35x7.5 o 35x15

③ C-rail IEC 60715-C30
④ G-rail IEC 60715-G32

Han-
Snap

Elementi per guida DIN

Perni di codifica

Per supporto 09 33 000 9803
utilizzare i seguenti perni:

09 33 000 9956 (perno maschio)

09 33 000 9957 (perno femmina)

Perni di codifica

Per supporti 09 33 000 9989 utilizzare i seguenti perni: 
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

Perni di codifica

Per supporti 09 33 000 9988 utilizzare i seguenti perni: 
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

② Guida metallica IEC 60715 35x7.5 o 35x15

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009803
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009988
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009989
Marani
Font monospazio
Sede filettata per fisssaggio inserti: boccole in ottone

Marani
Font monospazio
Sede filettata per fisssaggio inserti: boccole in ottone

Marani
Font monospazio
Fissaggio telai Han-Modular sul supporto plastico:con perni a ghigliottina
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Caratteristiche
• Studiate per l’utilizzo in quadri elettrici protetti
• Permette il pre-assemblaggio dei cavi
• Ottimizzazione dei costi dei materiali e dell’assemblaggio
• L’inserto può essere assemblato con un cacciavite sugli

accessori Han-Snap®

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Forza di ritenzione ≥300 N In posizione bloccata
Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 60068-2-6 (vibrazioni sinusoidali)

IEC 60068-2-27 (shock)

Dettagli applicativi
2 metà identiche compongono la custodia.
La chiusura delle due parti è a scatto. Vengono forniti in dotazio-
ne 2 tappi per la chiusura delle uscite cavo non utilizzate.
Nell’area delle uscite cavo si trovano alcune fessure per il fissag-
gio dei cavi tramite fascette di larghezza max 5 mm.
La custodia viene tenuta chiusa dall’inserto che è fissato con le 
viti standard in dotazione.
Per aprire la custodia una volta assemblata, utilizzare un caccia-
vite a taglio 3.5 x 0.5.
E’ possibile codificare ogni singolo inserto sostituendo le normali 
viti di fissaggio con gli appositi perni di codifica.Elevata resisten-
za meccanica degli elementi di fissaggio sulla guida.
I robusti blocchetti dove vengono avvitate le viti resistono anche 
a leggeri sovra-serraggi delle viti stesse. Sui tappi di chiusura si 
trovano le sedi per i cartellini di identificazione.
E’ possibile utilizzare cartellini di identificazione di dimensioni 7 x 
20 mm o 9 x 20 mm
Inserti di taglia 16 A possono essere montati con l’apposito 
adattatore
Gli inserti vengono fissati all’adattatore tramite le normali viti che 
corredano ogni inserto.
Il montaggio dell’adattatore sugli accessori Han-Snap® avviene 
con le viti in dotazione all’adattatore stesso.

Han-
Snap

Custodie in plastica
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® , 
Custodia in plastica per inserti taglia 6 B, 
Uscita Verticale/Laterale, 
Confezione:
Una custodia in 2 metà con tappi di chiusura per uscite cavi

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 006 0401

Han-Snap® , 
Coperchio in plastica per custodia taglia 6 B 

09 33 006 5401

Han-
Snap

Custodie in plastica Taglia 6 B

Aggancio con levette snap-in

Perni di codifica

Per custodia 09 33 006 0401 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330060401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330065401
Marani
Font monospazio
Sede viti di fisssaggio inserti: in plastica(no boccole filettate)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® 
Custodia in plastica per inserti taglia 10 B 
Uscita Verticale/Laterale, 
Confezione:
Una custodia in 2 metà con tappi di chiusura per uscite cavi

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 010 0401

Han-Snap® 
Coperchio in plastica per custodia taglia 10 B 

09 33 010 5401

Han-
Snap

Custodie in plastica Taglia 10 B

Aggancio con levette snap-in

Perni di codifica

Per custodia 09 33 010 0401 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330100401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330105401
Marani
Font monospazio
Sede viti di fisssaggio inserti: in plastica(no boccole filettate)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® 
Custodia in plastica per inserti taglia 16 B 
Uscita Verticale/Laterale, 
Confezione:
Una custodia in 2 metà con tappi di chiusura per uscite cavi

Può ospitare inserti taglia Han® 16 A
utilizzando l'apposito adattatore

09 33 016 0401

Han-Snap® 
Coperchio in plastica per inserti taglia 16 B 

09 33 016 5401

Han-
Snap

Custodie in plastica Taglia 16 B

Aggancio con levette snap-in

Perni di codifica

Per custodia 09 33 016 0401 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330160401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330165401
Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco e Han-Modular

Marani
Font monospazio
Sede viti di fisssaggio inserti: in plastica(no boccole filettate)

Marani
Font monospazio
Sede viti di fisssaggio inserti: in plastica(no boccole filettate)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Snap® 
Custodie in plastica per inserti taglia 24 B 
Uscita Verticale/Laterale, 
Confezione:
Una custodia in 2 metà con tappi di chiusura per uscite cavi

Per inserti monoblocco e Han-Modular 

09 33 024 0401

Han-Snap® 
Coperchio in plastica per inserti taglia 24 B 

09 33 024 5401

Han-
Snap

Custodie in plastica Taglia 24 B

Aggancio con levette snap-in

Han® B 
Custodie volanti in metallo con leve, per aggancio 
con supporti fissi 09 33 000 9801 e 09 33 000 9803
contenenti inserti / telai di taglia 24B

1x M25

1x M32
1x M40

19 30 024 1531

19 30 024 0537
19 30 024 0538

Custodie in metallo Taglia 24 B

Perni di codifica

Per custodia 09 33 024 0401 utilizzare i seguenti perni:
09 33 000 9808 (perno maschio)

09 33 000 9809 (perno femmina)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330240401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330245401
Marani
Font monospazio
Sede viti di fisssaggio inserti: in plastica(no boccole filettate)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Perni di codifica / guida.  
Perni di codifica / guida maschio/femmina 
con gambo a tutto filetto per Han-Snap  

Ordinare 4 pezzi per ogni connettore

09 33 000 9808 09 33 000 9809

Han-Snap® 
Perni di codifica / guida per Han-Snap
(solo per montaggio su supporti ribaltabili)

09 33 000 9956 09 33 000 9957

Han-
Snap

Accessori

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009808
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009809
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009956
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009957
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Identificazione Codice
Disegni 

Han A® 
Adattatore per inserti Han A 
Confezione:
adattatore composto da 2 parti
4 viti di fissaggio

09 20 000 9933

Cartellini di identificazione 

Cartellino singolo

09 33 000 9981

Cartellini di identificazione 
Blister con 20 cartellini

09 33 000 9982

Han-
Snap

Accessori 

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Policarbonato

Dettagli tecnici
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009933
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009981
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009982
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Caratteristiche
• Prese di corrente conformi a standard europei ed

internazionali
• Assemblaggio modulare
• Presa per montaggio su piastre di supporto

Dettagli tecnici
Profondità di montaggio 62 mm, 30 mm, 20 mm, 43 mm
Tensione di alimentazione 250 V AC, 125 V AC, 240 V AC
Frequenza nominale  50 Hz,  60 Hz
Corrente nominale  16 A,  15 A,  13 A,  6 A,  10 A
Materiale                 Plastica
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Per caratteristiche tecniche dettagliate vedere le pagine seguenti

Han-
Port

Prese
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Han-Port® , 
Presa GERMANIA (VDE) con led, 

Collegamento a vite, 

Caratteristiche: 
62 mm / 250 V AC /   50 Hz /   16 A

6 39 50 001 0001

Han-Port® , 
Presa GERMANIA (VDE), 
colore giallo,

Collegamento a vite, 

Caratteristiche: 
62 mm / 250 V AC /  50 Hz /  16 A

6 39 50 001 0002

Han-Port® , 
Presa USA - GIAPPONE, 
Finger safe, 
Collegamento a vite, 

Caratteristiche: 
30 mm / 125 V AC / 

 

 60 Hz /  15 A

2,5 39 50 001 0004

Han-Port® , 
Presa FRANCIA (UTE) con led, 

Collegamento a vite, 

Caratteristiche: 
62 mm / 250 V AC /  50 Hz /  16 A

6 39 50 001 0005

Han-Port® , 
Presa UK (BS), 
Finger safe, 
Collegamento a vite, 
Caratteristiche: 
30 mm / 250 V AC / 60 Hz, 50 Hz / 13 A

4 39 50 001 0006

Han-Port® , 
Presa ITALIA (CEI 23-16), 
Supporto con 2 prese,  
Finger safe bi-passo 10/16A,
Collegamento a vite,
Caratteristiche: 
20 mm / 250 V AC /  50 Hz /  16 A

2,5 39 50 001 0007

Han-
Port

Prese

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010002
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010004
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010005
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010006
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010007
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Han-Port® , 
Presa AUSTRALIA - CINA, 
Collegamento a vite, 

Caratteristiche: 
20 mm / 240 V AC /   60 Hz,  50 Hz /   15 A

4 39 50 001 0009

Han-Port® , 
Presa SVIZZERA, 
Collegamento a molla, 
Caratteristiche: 
30 mm / 250 V AC /   50 Hz /   10 A

1,5 39 50 001 0012

Han-Port® , 
Presa DANIMARCA, 
Collegamento a molla, 
Caratteristiche: 
20 mm / 250 V AC /   50 Hz /   13 A

2,5 39 50 001 0017

Han-Port® , 
Presa INDIA (IS), 
Collegamento a vite, 
Caratteristiche: 
20 mm / 240 V AC /   50 Hz /   6 A

4 39 50 001 0321

Han-Port® , 
Presa BRASILE, 
Collegamento a vite, 
Caratteristiche: 
30 mm / 250 V AC /   60 Hz /   10 A

2,5 39 50 001 0331

Han-Port® , 
Presa ISRAELE, 
Collegamento a vite, 
Caratteristiche: 
30 mm / 250 V AC /   50 Hz /   16 A

2,5 39 50 001 0333

Han-
Port

Prese

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010009
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010012
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010017
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010321
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010331
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010333
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Han-Port® , 
Presa GERMANIA (VDE), 
Collegamento a molla, 

Caratteristiche: 
43 mm / 250 V AC /   50 Hz /   16 A

2,5 39 50 001 0450

4 39 50 001 0458

2,5 39 50 012 0450

Han-Port® , 
Presa CINA, 
Collegamento a molla / vite, 

Caratteristiche: 
43 mm / 250 V AC /   50 Hz /   10 A

Han-Port® , 
Presa GERMANIA (VDE), 
Collegamento a molla, 
Caratteristiche: 
43 mm / 250 V AC /   50 Hz /   16 A 
Include: 1 x RJ45 Cat.6 + 1 x USB-A 3.0 
forniti separatamente (da assemblare)

Han-Port® , 
Presa CINA, 
Collegamento a vite, 
Caratteristiche: 
43 mm / 250 V AC /   50 Hz /   10 A 
Include: 1 x RJ45 Cat.6 + 1 x USB-A 3.0 
forniti separatamente (da assemblare)

Han-Port® , 
Presa UK (BS)
con 2 slot aggiuntivi per moduli HIFF
Finger safe, 
Collegamento a vite, 
Caratteristiche: 
30 mm / 250 V AC / 60 Hz, 50 Hz / 13 A

Han-Port® , 
Presa Svizzera
con 2 slot aggiuntivi per moduli HIFF 
Finger safe, 
Collegamento a molla
Caratteristiche: 
30 mm / 250 V AC / 50 Hz / 10 A

4 39 50 012 0458

Han-
Port

Prese su supporti combi 

4 39 50 001 0452

1.5 39 50 001 0454

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010450
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500010458
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500120450
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500120458
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Caratteristiche
• Per applicazioni in ambienti industriali gravosi

(grado di protezione IP 65 con coperchio chiuso)
• Assemblaggio modulare
• Diversi supporti con prese e interfacce dati

Dettagli tecnici
Temperatura d’esercizio -10 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio -25 ... +60 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale                Plastica, lega di zinco
Finitura superficiale                 Naturale, zincata
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 508 NITW2.E472460
CSA-C22.2 No. 14-95 NITW8.E472460
UL 508, UL 61010 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944

Dettagli applicativi
Han-
Port

Telai
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Identificazione Codice

Han-Port® , 
Telaio singolo in plastica PBT nero, 
   
Coperchio in plastica trasparente  
 

39 50 000 0300

Han-Port® , 
Telaio doppio in plastica PBT nero, 
   
Coperchio in plastica trasparente  
 

39 50 000 0400

Han-Port® , 
Telaio singolo in plastica PBT nero, 
   
Coperchio in plastica ABS metallizzato argento  
 

39 50 000 0320

Han-Port® , 
Telaio doppio in plastica PBT nero, 
  
Coperchio in plastica ABS metallizzato argento  
 

39 50 000 0420

Han-
Port

Telai

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000300
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000320
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000420


12
·
8

Identificazione Codice

Han-Port® , 
Telaio singolo in metallo nichelato, 
(elettricamente conduttivo),  
   
Coperchio in plastica trasparente

39 50 000 0100

Han-Port® , 
Telaio doppio in metallo nichelato, 
(elettricamente conduttivo),  
   
Coperchio in plastica trasparente

39 50 000 0200

Han-
Port

Telai 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000100
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000200
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Identificazione Codice

Han-Port® , 
Telaio singolo in metallo nichelato, 
(elettricamente conduttivo),  
   
Coperchio metallico nichelato

39 50 000 0110

Han-Port® , 
Telaio doppio in metallo nichelato, 
(elettricamente conduttivo)  
   
Coperchio metallico nichelato

39 50 000 0210

Han-Port® , 
Telaio singolo in metallo nero (CDP), 
   
Coperchio metallico conduttivo nero (CDP),  
 

39 50 000 0120

Han-
Port

Telai 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000210
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000120
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Caratteristiche
• Interfacce standard per linee dati
• Assemblaggio modulare
• Connettore dati assemblato per montaggio nel telaio
• Telai con o senza schermatura

Dettagli tecnici
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
UL 508, UL 61010 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944

Dettagli applicativi
D-Sub: < 125 V AC / 150 V DC / 3 A
Profondità di montaggio 32 mm
RJ45: < 50 V AC/DC / 1 A
Profondità di montaggio 32 mm
USB: < 30 V AC/DC / 1 A
Profondità di montaggio 80 mm

Han-
Port

Connettori per trasmissione dati
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Identificazione Codice

Han-Port® 
Connettore dati, 
Senza piastra di schermatura,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 9 poli,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 9 poli

39 50 003 0020

Han-Port® 
Connettore dati, 
Senza piastra di schermatura,  
Adattatore femmina/femmina D-Sub 9 poli

39 50 003 0024

Han-Port® 
Connettore dati, 
Senza piastra di schermatura,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 9 poli,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 25 poli

39 50 003 0040

Han-Port® 
Connettore dati, 
Senza piastra di schermatura,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 25 poli

39 50 003 0074

Han-Port® 
Connettore dati, 
Senza piastra di schermatura,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina D-Sub 9 poli,  
Adattatore maschio/maschio D-Sub 9 poli

39 50 003 0111

Han-Port® 
Connettore dati, 
Senza piastra di schermatura,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore maschio/maschio D-Sub 9 poli,  
Adattatore maschio/maschio D-Sub 9 poli,  
Adattatore maschio/maschio D-Sub 9 poli

39 50 003 0129

Han-
Port

Supporti con connettori per trasmissione dati

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500030020
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500030024
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500030040
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500030074
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500030111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500030129
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Identificazione Codice

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Senza piastra di schermatura,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 9 poli,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 25 poli

39 50 003 0170Han-
Port

Supporti con connettori per trasmissione dati

Han-Port®, 
Connettore dati, 
Senza piastra di schermatura,  
Adattatore maschio/femmina D-sub 1 (HD 15 pin)

39 50 003 0220

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500030170
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Identificazione Codice

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A 
   
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A 
 

39 50 002 0093

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A 
   
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore maschio/maschio D-Sub 9 poli,  
Adattatore maschio/maschio D-Sub 9 poli

39 50 002 0117

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e

39 50 002 0120

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e

39 50 002 0122

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A 
   
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e

39 50 002 0133

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A 
   
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 9 poli

39 50 002 0143

Han-
Port

Supporti con connettori per trasmissione dati

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500020093
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500020117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500020120
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500020122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500020133
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500020143
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Identificazione Codice

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A 
   
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/maschio D-Sub 25 poli

39 50 002 0145

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina D-Sub 9 poli

39 50 002 0163

Han-Port® , 
Connettore dati, 
Con schermatura,  
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A 
   
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A 
   
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e,  
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e

39 50 004 0097

Han-
Port

Connettore dati 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500020145
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500020163
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500040097


39 50 001 0458

39 50 012 0458

39 50 001 0450

39 50 012 0450

Identificazione                                                                  Codice  

Han-Port ®
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Han-Port ® Combi

Han-Port ®
 Presa elettrica Schuko (Germania VDE)
    Collegamento a molla per cavi fino a  2,5 mm²
     
  2 spazi liberi per moduli dati tipo HIFF

Han-Port ®
 Presa elettrica Schuko (germania VDE)
    Collegamento a molla per cavi fino a 2,5 mm²
    1 modulo RJ45 cat. 6 +
    1 modulo USB-A 3.0 inclusi nella confezione 
  da assemblare separatamente

Presa elettrica in standard Cina
    Collegamento a vite per cavi fino a  2,5 mm²

 2 spazi liberi per moduli dati tipo HIFF

Han-Port®

Presa elettrica in standard Cina
    Collegamento a vite per cavi fino a 2,5 mm² 

1 modulo RJ45 cat. 6 +
    1 modulo USB-A 3.0 inclusi nella confezione

 da assemblare separatamente
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Marani
Font monospazio
09 45 545 1902(ricambio)

Marani
Font monospazio
09 45 545 1560(ricambio)

Marani
Font monospazio
09 45 545 1902(ricambio)

Marani
Font monospazio
09 45 545 1560(ricambio)



39 50 001 0454

09 45 545 1560

39 50 001 0452

 

Identificazione                                                                  Codice  

Han-Port

 

®

 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Han-Port ® Combi

Han-Port ®
 Presa elettrica Gran Bretagna (BS)
    Collegamento a vite per cavi fino a  4 mm²
     
  2 spazi liberi per moduli dati tipo HIFF

 
  
     
     
      
 

  

Presa elettrica Svizzera
    Collegamento a molla per cavi fino a  1,5 mm²

 2 spazi liberi per moduli dati tipo HIFF

 
 

      
 

     
  

 
 

 
  

09 45 545 1902
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Marani
Font monospazio
Spazio occupato in profondità: 30 mmTensione: 250 V  |  50/60 HzCorrente: 13 A

Marani
Font monospazio
Spazio occupato in profondità: 30 mmTensione: 250 V  |  50/60 HzCorrente: 13 A

Marani
Font monospazio
Modulo HIFF RJ4510 Gbit/s  | cat. 6E (250 MHz)

Marani
Font monospazio
Ordinare separatamentei moduli HIFF desiderati

Marani
Font monospazio
Ordinare separatamentei moduli HIFF desiderati

Marani
Font monospazio
Modulo HIFF USB 3.0 tipo A
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Identificazione Lunghezza del  cavo Codice
Disegni 

D-Sub , 
Cavo in rame (tondo), 
Pre-cablato su entrambi i lati, 
Maschio/Maschio

2 m
5 m

39 50 903 0010
39 50 903 0011

D-Sub , 
Cavo in rame (tondo), 
Pre-cablato su entrambi i lati, 
Femmina/Maschio

2 m
5 m

39 50 903 0020
39 50 903 0021

Han-
Port

Cavi

 
Cavi con connettori standard D-Sub con custodia in plastica
 

Dettagli tecnici
Numero di conduttori 9
Struttura conduttore 9 poli
Connettore 1 D-Sub standard maschio

con custodia in plastica 
 

Connettore 2 D-Sub standard 
maschio/femmina
con custodia in plastica

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Altre lunghezze cavo su richiesta !

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509030010
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509030011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509030020
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509030021
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Identificazione Lunghezza del  cavo Codice
Disegni 

RJ45, 
Cavo in rame (tondo), 
Pre-cablato su entrambi i lati

2 m
5 m

39 50 903 0060
39 50 903 0061

Han-
Port

Cavi 

 
Cavi con connettori standard RJ45 in plastica
 

Dettagli tecnici
Numero di conduttori 8
Struttura conduttore 8 poli
Connettore 1 RJ45 in plastica
Connettore 2 RJ45 in plastica
Caratteristiche tecniche Cat. 6

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Altre lunghezze cavo su richiesta !

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509030060
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509030061
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Identificazione Lunghezza del  cavo Codice
Disegni 

USB , 
Cavo in rame (tondo), 
Pre-cablato su entrambi i lati

2 m
5 m

39 50 903 0050
39 50 903 0051

Han-
Port

Cavi 

Cavi con connettori standard USB 2.0 tipo A
 

Dettagli tecnici
Connettore 1 USB 2.0 tipo A maschio
Connettore 2 USB 2.0 tipo A maschio
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Altre lunghezze cavo su richiesta !

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509030050
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509030051
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Identificazione Codice

Han-Port® 
Gender changer (adattatore), 
  
D-Sub Femmina/Femmina

39 50 904 0030

Han-Port® 
Gender changer (adattatore), 
   
D-Sub Femmina/Maschio

39 50 904 0031

Han-Port® 
Gender changer (adattatore), 
   
D-Sub Maschio/Maschio

39 50 904 0032

Han-Port® 
Gender changer (adattatore), 
   
D-Sub Femmina/Femmina

39 50 904 0050

Han-Port® 
Gender changer (adattatore), 
Adattatore USB 3.0 femmina/femmina tipo A
 

39 50 904 0020

Han-Port® 
Gender changer (adattatore), 
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e

39 50 904 0010

Han-
Port

Gender changer (adattatori)

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509040030
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509040031
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509040032
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509040050
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509040020
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39509040010
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Identificazione Codice

Han-Port® , 
Cartellini di identificazione, 
Confezione:
20 pezzi su ogni blister

39 50 000 0900

Han-Port® , 
Piastra con forature
per adattatore RJ45, USB e D-Sub 25

39 50 000 0851

Han-Port® , 
Piastra cieca per libero montaggio di connettori o interruttori
(spazio disponibile: 45 x 75 mm)

39 50 000 0890

Han-
Port

Accessori

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 508, UL 61010 NRAQ2.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000900
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000851
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/39500000890
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Caratteristiche
• Connettore compatto per alte correnti
• Inserzione compatibile con versione a vite assiale
• Compatibile con contatti a crimpare Han® C
• Permette l’ottimizzazione dei costi di produzione in caso di 

quantità elevate
• Contatti maschio e femmina “finger safe”
• 16 varianti di codifica

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento  ≥ 1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Sezione conduttori 2.5 mm² 
③ Sezione conduttori 4 mm² 
④ Sezione conduttori 6 mm² 
⑤ Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q 2/0 Crimp

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

1,5 ... 10 09 12 002 3051 09 12 002 3151

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6
10

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209

Elemento di codifica 09 12 000 9922 09 12 000 9922

Han Q

Han® Q 2/0 Crimp Taglia 3 A

Numero di poli

2+ 
40 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120023051
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120023151
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006209
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009922
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009922
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Caratteristiche
• Connettore compatto per alte correnti
• Inserzione compatibile con versione a vite assiale
• Compatibile con contatti a crimpare Han® C
• Permette l’ottimizzazione dei costi di produzione in caso di 

quantità elevate
• Contatti maschio e femmina “finger safe”
• 16 varianti di codifica
• Per applicazioni ad alta tensione utilizzare il tubetto in materia-

le termo-restringente (incluso nella confezione)

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   830 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Sezione conduttori 2.5 mm² 
③ Sezione conduttori 4 mm² 
④ Sezione conduttori 6 mm² 
⑤ Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q 2/0 Crimp High Voltage

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a crimpare, 
Compreso nella confezione:
tubetto termoretraibile

 
Ordinare i contatti
separatamente

1,5 ... 10 09 12 002 3052 09 12 002 3152

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6
10

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209

Elemento di codifica 09 12 000 9922 09 12 000 9922

Han Q

Han® Q 2/0 Crimp High Voltage Taglia 3 A

Numero di poli

2+ 
40 A   830 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120023052
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120023152
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006209
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009922
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009922
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Caratteristiche
• Connettore compatto per alte correnti
• Inserzione compatibile con versione a crimpare
• Contatti maschio e femmina “finger safe”
• 16 varianti di codifica
• La tecnologia a vite assiale non necessita di utensili dedicati

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

400 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

400 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 2.5 mm² 
② Sezione conduttori 4 mm² 
③ Sezione conduttori 6 mm² 
④ Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi

Per il serraggio utilizzare unicamente una chiave a brugola
esagonale A/F 2.
Se il contatto di terra (PE) non viene collegato, serrare a fondo il 
contatto stesso con una chiave a brugola esagonale A/F 2.

Han Q

Han® Q 2/0 Axial

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

1,5 ... 2,5
2,5 ... 6
4 ... 10

09 12 002 2655
09 12 002 2653
09 12 002 2651

09 12 002 2755
09 12 002 2753
09 12 002 2751

Lunghezza di spellatura: 8 ... 9 mm
Coppia di serraggio: 1.8 Nm

Elemento di codifica 09 12 000 9922 09 12 000 9922

Han Q

Han® Q 2/0 Axial Taglia 3 A

Numero di poli

2+ 
40 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022655
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022653
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022651
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022755
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022753
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022751
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009922
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009922
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Caratteristiche
• Connettore compatto per alte correnti
• Inserzione compatibile con versione a crimpare
• Contatti maschio e femmina “finger safe”
• 16 varianti di codifica
• La tecnologia a vite assiale non necessita di utensili dedicati
• Per applicazioni ad alta tensione utilizzare il tubetto in materiale

termo-restringente (incluso nella confezione)

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   830 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento     ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 2.5 mm² 
② Sezione conduttori 4 mm² 
③ Sezione conduttori 6 mm² 
④ Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi

Per il serraggio utilizzare unicamente una chiave a brugola
esagonale A/F 2.
Se il contatto di terra (PE) non viene collegato, serrare a fondo il 
contatto stesso con una chiave a brugola esagonale A/F 2.

Han Q

Han® Q 2/0 Axial High Voltage

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a vite assiale, 
La confezione comprende:
tubetto termoretraibile
Superficie contatti:
Argentati

 

1,5 ... 2,5
2,5 ... 6
4 ... 10

09 12 002 2656
09 12 002 2654
09 12 002 2652

09 12 002 2756
09 12 002 2754
09 12 002 2752

Lunghezza di spellatura 8 ... 9 mm
Coppia di serraggio 1.8 Nm

Elemento di codifica 09 12 000 9922 09 12 000 9922

Han Q

Han® Q 2/0 Axial High Voltage Taglia 3 A

Numero di poli

2+ 
40 A   830 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022656
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022654
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022652
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022756
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022754
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120022752
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009922
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009922
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Caratteristiche
• Connettore compatto per alte correnti
• 4 varianti di codifica
• Compatibile con contatti a crimpare Han® C
• Contatti maschio e femmina “finger safe”
• Contatto di terra PE anticipato

Dettagli tecnici
Numero di poli 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

① Sezione conduttori 2.5 mm²
② Sezione conduttori 4 mm²
③ Sezione conduttori 6 mm²
④ Sezione conduttori 10 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q 3/0 Crimp

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti separatamente

1,5 ... 10 09 12 003 3051 09 12 003 3151

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6
10

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209

Elemento di codifica, 
Confezione:
20 pezzi su ogni blister

09 12 000 9924 09 12 000 9924

Han Q

Han® Q 3/0 Crimp Taglia 3 A

Numero di poli

3+ 
40 A   400 V   6 kV   3

1,5 ... 10 09 12 003 3052 09 12 003 3152Versione High Voltage  830 V
(600 V UL/CSA)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120033051
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120033151
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006209
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009924
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009924
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Caratteristiche
• Contatti di potenza: Han® C
• Contatti ausiliari: Han D®

• Contatti "finger protected"
• Contatto di terra (PE) anticipato
• Compatibile con custodie in metallo e in plastica della

famiglia Han-Compact®

Dettagli tecnici
Numero di poli (potenza) 
Numero di poli (ausiliari)
Corrente d'esercizio (potenza)

3
4
 40 A
400 V
690 V
6 kV (potenza)
3
10 A

Tensione fase-terra
Tensione fase-fase (potenza)
Tensione di prova (impulsi)
Grado di inquinamento
Corrente d'esercizio (ausiliari)
Tensione d'esercizio (ausiliari) 250 V

4 kV (ausiliari)
3
>1010 Ω
≤1 mΩ, ≤3 mΩ

Tensione di prova (impulsi) 
Grado di inquinamento
Resistenza di isolamento
Resistenza di contatto
Temperatura d'esercizio
Vita meccanica
Materiale (inserti)
Colore (inserti)
Materiale (contatti)
Reazione al fuoco UL 94
RoHS

-40 ... +125 °C
≥500 cicli
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Lega di rame
V-0
conforme con esenzione

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo  IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
 (A

)

Temperatura ambiente (°C)
1) Sezione conduttore: 2.5 mm²
2) Sezione conduttore: 6 mm²

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GLResistenza di contatto (Han D®):   ≤ 3 mOhm

Resistenza di contatto (Han® C):   ≤ 1 mOhm

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Han

Han® Q 3/4 Crimp

13
·
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Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²)

Codice Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han® Q, 
Inserti per contatti a crimpare

Ordinare i contatti 
separatamente

09 12 007 3041 09 12 007 3141

Han® C, 
Contatti a crimpare 

Superficie: argentata

1.5
2.5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

Han D®, 
Contatti a crimpare

Superficie: argentata

0.14 ... 0.37
0.5
0.75
1
1.5
2.5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han

Han® Q 3/4 Crimp

Numero di poli

3+ 
40 A  |  400/690 V  |  6 kV  |  3
10 A  |  250 V  |  4 kV  |  3
+ 4 contatti ausiliari

Han D®

Contatti a crimpare

Superficie: dorata

0.14 ... 0.37
0.5

1
1.5

09 15 000 6124
09 15 000 6123

09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223

09 15 000 6221
09 15 000 6226

09 15 000 6125 09 15 000 62250.75

13
·

13
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Caratteristiche
• Connettore compatto per alte correnti
• 4 varianti di codifica
• Compatibile con contatti a crimpare Han® C
• Contatti maschio e femmina “finger safe”

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento     ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

① Sezione conduttori 2.5 mm²
② Sezione conduttori 4 mm²
③ Sezione conduttori 6 mm²
④ Sezione conduttori 10 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
ATTENZIONE !! Solo per custodie in plastica

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q 4/0 Crimp

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti separatamente

1,5 ... 10 09 12 004 3051 09 12 004 3151

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6
10

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108
09 32 000 6109

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208
09 32 000 6209

Elemento di codifica 
Confezione:
20 pezzi su ogni blister

09 12 000 9924 09 12 000 9924

Han Q

Han® Q 4/0 Crimp Taglia 3 A

Numero di poli

4
40 A   830 V   8 kV   3

ATTENZIONE !!
Solo per custodie in plastica

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120043051
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120043151
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006209
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009924
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009924
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Caratteristiche
• Contatti di potenza Han® C
• Contatti ausiliari Han D®

• Contatti maschio e femmina “finger safe”
• Contatto di terra PE anticipato
• Compatibile con: custodie standard in plastica e in metallo con

contatto di terra addizionale della serie Han-Compact®

• Inserzione compatibile con versione a vite assiale

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

250 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

250 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ, ≤3 mΩ
Resistenza di contatto 
(contatti di segnale)

<3 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 2.5 mm²
② Sezione conduttori 4 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Han Q

Han® Q 4/2 Crimp

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto per contatti Han D® crimp: ≤ 3 mOhm

Resistenza di contatto per contatti Han® C crimp: ≤ 1 mOhm

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Temperatura ambiente (°C)
Sezione conduttori 6 mm² 

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 6 09 12 006 3041 09 12 006 3141

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han® C , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

1,5
2,5
4
6

09 32 000 6104
09 32 000 6105
09 32 000 6107
09 32 000 6108

09 32 000 6204
09 32 000 6205
09 32 000 6207
09 32 000 6208

10 09 32 000 6109   09 32 000 6209 

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han Q

Han® Q 4/2 Crimp Taglia Han-Compact®

Numero di poli

4+ 
40 A   400/690 V   6 kV   3
+ 2 contatti di segnale
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120063041
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120063141
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
Marani
Font monospazio
Nota per contatti di potenza:ø max dell'isolante di ciascunconduttore: 5,7 mm
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Han Q

Han® Q 4/2 Crimp Taglia Han-Compact®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
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Caratteristiche
• Design compatto
• Non necessita utensili dedicati
• Inserzione compatibile con versione a crimpare
• Compatibile con: custodie standard in plastica e in metallo con

contatto di terra addizionale della serie Han-Compact®

• Con o senza contatti di segnale Han-Quick Lock®

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Resistenza di contatto 
(contatti di segnale)

<3 mΩ

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 4 mm²
② Sezione conduttori 6 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi

Per il serraggio utilizzare unicamente una chiave a brugola esa-
gonale A/F 2.
Se il contatto di terra (PE) non viene collegato, serrare a fondo il 
contatto stesso con una chiave a brugola esagonale A/F 2.

Han Q

Han® Q 4/2 Axial

Temperatura ambiente (°C)

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Marani
Font monospazio
Per contatti con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

CON contatti di segnale
(collegamento Han-Quick Lock®

2,5 ... 6
4 ... 10

09 12 006 2662
09 12 006 2663

09 12 006 2762
09 12 006 2763

Lunghezza di spellatura contatti di potenza: 8 mm 

Lunghezza di spellatura contatti ausiliari: 10 mm

Coppia di serraggio: 1.8 Nm

Han® Q 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti: argentati

SENZA contatti ausiliari

2,5 ... 6
4 ... 10

09 12 006 2665
09 12 006 2666

09 12 006 2765
09 12 006 2766

Han Q

Han® Q 4/2 Axial Taglia Han-Compact®

Numero di poli

4+ 
40 A   400/690 V   6 kV   3
+ 2 contatti di segnale
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062662
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062663
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062762
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062763
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062665
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062666
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062765
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062766
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Caratteristiche
• Innovativa tecnologia di collegamento Han-Quick Lock® con

riduzione dei tempi di cablaggio
• Non necessita utensili dedicati
• Inserzione compatibile con versione a crimpare
• Elevata resistenza alle vibrazioni

Dettagli tecnici
Numero di poli 5
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1 mm²
② Sezione conduttori 1.5 mm²
③ Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han Q

Han® Q 5/0 Quick Lock

Marani
Font monospazio
Per versioni con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento Han-Quick Lock® 
Superficie contatti:
Argentati

Tastini BLU

0,5 ... 2,5 09 12 005 2633 09 12 005 2733

Han® Q , 
Collegamento Han-Quick Lock® 
Superficie contatti:
Argentati

Tastini NERO

0,25 ... 1,5 09 12 005 2634 09 12 005 2734

Han Q

Han® Q 5/0 Quick Lock Taglia 3 A

Numero di poli

5+ 
16 A   230/400 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120052633
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120052733
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120052634
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120052734
Marani
Font monospazio
Lunghezza dispellatura cavi: 10 mm
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Caratteristiche
• Design compatto
• Compatibile con contatti a crimpare Han® E

Dettagli tecnici
Numero di poli 5
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1 mm²
② Sezione conduttori 1.5 mm²
③ Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

Han Q

Han® Q 5/0 Crimp

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 12 005 3001 09 12 005 3101

Disposizione dei contatti
(vista dal lato cavi)

Han® Q 5/0 con codifica centrale 
Collegamento a crimpare 

0,14 ... 2,5 09 12 005 3004   09 12 005 3104

 

Han Q

Han® Q 5/0 Crimp Taglia 3 A

Numero di poli

5+ 
16 A   230/400 V   4 kV   3

Disposizione dei contatti
(vista dal lato cavi)

Perno di codifica centrale 
(ordinare separatamente)

Confezione: 20 pz. su blister

09 12 000 9927  09 12 000 9927  

Perno di codifica
(con perdita di contatto) 09 33 000 9954

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120053001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120053101
Marani
Font monospazio
Diametro max guaina isolantedi ogni singolo conduttore: mm 4,9

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
Diametro max guaina isolantedi ogni singolo conduttore: mm 4,9

Marani
Font monospazio
Ordinare i contattiseparatamente

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Per inserti 09 12 005 3101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

  
  

  Han Q

Han® Q 5/0 Crimp Taglia 3 A

  
 
 

 
 
 

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

Zona di crimpatura

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Contatti anticipati , 
Superficie contatti:
Argentati

0,75 ... 1
1,5
2,5

09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013321
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009954
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q 
per alta temperatura (200° C)

0,14 ... 2,5 09 12 805 3004 09 12 805 3104

Disposizione dei contatti
(vista dal lato cavi)

Han E® 
Contatti a crimpare 
Contatti argentati per
alta temperatura (200° C)

  

Han Q

Han® Q 5/0 Crimp per ALTA TEMPERATURA Taglia 3 A

Numero di poli

5+ 
16 A  |  230/400 V  |  4 kV  |  3  |  200° C

0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 33 800 6121
09 33 800 6114
09 33 800 6105
09 33 800 6104
09 33 800 6102

09 33 800 6220
09 33 800 6214
09 33 800 6205
09 33 800 6204
09 33 800 6202

Marani
Font monospazio
Diametro max guaina isolantedi ogni singolo conduttore: mm 4,9

Marani
Font monospazio

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Collegamento a crimpare

Marani
Font monospazio
Ordinare i contattiseparatamente

Marani
Font monospazio
Lunghezza di spellatura del cavo: 7,5 mm

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Custodie per inserti Han Q 5/0 per alta temperatura

Marani
Font monospazio
Per applicazioni a temperatura di 200° C utilizzare le seguenti custodie:• Han 3A INOX (+ pressacavo 19 44 000 5082• Han 3A EMC (+ pressacavo 19 44 000 5082)  (vedi capitolo 31)

Marani
Font monospazio
Sostituire la guarnizione di flangia in dotazione alle custodie fisse conla versione per alta temperatura in FPM (09 37 000 9912)

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Design compatto
• Compatibile con contatti a crimpare Han® D
• 6 varianti di codifica

Dettagli tecnici
Numero di poli 7
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 0.75 mm²
② Sezione conduttori 1.5 mm²
③ Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q 7/0 Crimp

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 12 007 3001 09 12 007 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Elemento di codifica 09 12 000 9901 09 12 000 9902

Han Q

Han® Q 7/0 Crimp Taglia 3 A

Numero di poli

7+ 
10 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120073001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120073101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009902
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Caratteristiche
• Innovativa tecnologia di collegamento Han-Quick Lock® con

riduzione dei tempi di cablaggio
• Non necessita utensili dedicati
• Inserzione compatibile con versione a crimpare
• Compatibile con: custodie standard in plastica e in metallo con

contatto di terra addizionale della serie Han-Compact®

• Contatto di terra PE anticipato

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 0.5 mm²
② Sezione conduttori 1.5 mm²
③ Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han Q

Han® Q 8/0 Quick Lock

Marani
Font monospazio
Per versioni con collegamento Quick lock utilizzare cavia trefoli sottili di Classe 5 o 6 secondo DIN EN 60228

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q 
Collegamento Han-Quick Lock® 
Superficie contatti:
Argentati

Tastini BLU

0,5 ... 2,5 09 12 008 2633 09 12 008 2733

Han® Q 
Collegamento Han-Quick Lock®, 
Super icie contatti: argentati

Tastini NERO

0,25 ... 1,5 09 12 008 2634 09 12 008 2734

Han Q

Han® Q 8/0 Quick Lock Taglia Han-Compact®

Numero di poli

8+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120082633
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120082733
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120082634
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120082734
Marani
Font monospazio
Lunghezza dispellatura cavi: 10 mm
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Caratteristiche
• Design compatto
• Compatibile con contatti a crimpare Han® E
• Contatto di terra PE anticipato
• Prodotto conforme a ISO 23570 / DESINA

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2 

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
-

zi
o 

(A
)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1.5 mm²
② Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

Han Q

Han® Q 8/0 Crimp

Sezione conduttori 4 mm² 

Temperatura ambiente (°C)

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
-

zi
o 

(A
)

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 12 008 3001 09 12 008 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han Q

Han® Q 8/0 Crimp Taglia Han-Compact®

Numero di poli

8+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120083001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120083101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006207


13
·

33

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Contatti anticipati , 
Superficie contatti:
Argentati

0,75 ... 1
1,5
2,5

09 33 000 6109
09 33 000 6110
09 33 000 6111

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3311 20 10 001 3321

Zona di crimpatura

Perno di codifica
(con perdita di contatto)

09 33 000 9954

Han Q

Han® Q 8/0 Crimp Taglia Han-Compact®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006109
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013321
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009954
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Caratteristiche
• Compatibile con contatti a crimpare Han® D
• Contatto PE a collegamento Han-Quick Lock®

• 16 opzioni di codifica senza perdita di contatto

Dettagli tecnici
Numero di poli 12
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 0.75 mm²
② Sezione conduttori 1.5 mm²
③ Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q 12/0 Crimp/Quick Lock

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q 
Collegamento a crimpare, 
Contatto di terra integrato
(Han-Quick Lock 0,5÷2,5 mm²)

Tastino Quick Lock BLU

Ordinare separatamente
i contatti a crimpare

0,14 ... 2,5 09 12 012 3001 09 12 012 3101

Con contatto di terra Han-Quick Lock®:
Sezione conduttori 0.5 ... 2.5 (tastini BLU)
Sezione conduttori 0.25 ... 1,5 (tastini NERO)

Han® Q 
Collegamento a crimpare, 
Contatto di terra integrato 
(Han-Quick Lock 0,25÷1,5 mm²)

 Tastino Quick Lock NERO

Ordinare separatamente
i contatti a crimpare

0,14 ... 2,5 09 12 012 3004 09 12 012 3104

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han Q

Han® Q 12/0 Crimp/Quick Lock Taglia 3 A

Numero di poli

12+ 
10 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120123001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120123101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120123004
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120123104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206


13
·

36

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Elemento di codifica, 
Confezione:
20 pezzi su ogni blister

09 12 000 9924 09 12 000 9924

Han Q

Han® Q 12/0 Crimp/Quick Lock Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009924
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009924
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Caratteristiche
• Compatibile con contatti a crimpare Han® D e Han E
• Contatto PE a crimpare
• 4 opzioni di codifica senza perdita di contatto

Dettagli tecnici
Numero di poli
Caratteristiche elettriche
secondo IEC 61984 

Tensione di prova 6 kV (impulsi)
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento             ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C

12 (4+4+4)
2 A  |  32 V  |  0,8 kV  |  3 
10 A  |  250 V  |  4 kV  |  3 
20 A  |  600 V  |  6 kV  |  3

Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)

Specifiche ed approvazioni

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q 12 Hybrid Taglia 3 A
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q 12 Hybrid 
Inserti con modulo dati
Collegamento a crimpare

Ordinare separatamente 
i contatti a crimpare

0,13 ... 0,33 09 12 012 3005 09 12 012 3105

Han Q

Taglia 3 A

Numero di poli

4+4+4+
Dati: 2 A / 32 V  |  0,8 kV  |  3
Ausiliari: 10 A / 250 V  |  4 kV  |  3
Potenza: 20 A / 600 V  |  6 kV  |  3

Han® Q 12 Hybrid

0,14 ... 2,5
0,14 ... 4

Han® Q 12 Hybrid
Inserti senza modulo dati 
Collegamento a crimpare

0,13 ... 0,33 09 12 012 3006 09 12 012 3106
0,14 ... 2,5
0,14 ... 4

Han® Q 12 Hybrid
 Modulo dati (ricambio)
 Collegamento a crimpare

0,13 ... 0,33 09 12 000 9925 09 12 000 9935

Confezione:
inserto + modulo dati.
Ordinare separatamente 
tutti i contatti a crimpare

Ordinare separatamente 
tutti i contatti a crimpare

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120123001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120123101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120123004
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120123104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D®

Contatti AUSILIARI a crimpare 
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Elementi di codifica 09 12 000 9926 09 12 000 9936

Han Q

Taglia 3 AHan® Q 12 Hybrid  |  Contatti ausiliari e di potenza

Han D®

Contatti AUSILIARI a crimpare 
Ccontatti argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han® E
Contatti di POTENZA a crimpare 
Contatti dorati

Han® E
Contatti di POTENZA a crimpare 
Contatti argentati

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

  09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202

Han® Q Hybrid
Contatti per modulo DATI
Contatti a crimpare dorati

0,13 ... 0,33 21 01 100 9020 21 01 100 9025

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Pinza per crimpatura
09 99 000 0501
Posizionatore per contatti 
maschio:61 03 600 0023
Posizionatore per contatti 
femmina: 09 99 000 0637

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009924
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009924
Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Design compatto
• Compatibile con contatti a crimpare Han® D
• Contatto di terra PE anticipato

Dettagli tecnici
Numero di poli 17
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   160 V   2,5 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 160 V
Tensione di prova  2.5 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

250 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

250 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 0.5 mm²
② Sezione conduttori 1 mm²
③ Sezione conduttori 1.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q 17/0 Crimp

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 12 017 3001 09 12 017 3101

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6104
09 15 000 6103
09 15 000 6105
09 15 000 6102
09 15 000 6101
09 15 000 6106

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

Contatto FO, 
Per fibra in plastica Ø 1 mm 

20 10 001 3211 20 10 001 3221

20 10 001 3211 + 20 10 001 3221

Han Q

Han® Q 17/0 Crimp Taglia Han-Compact®

Numero di poli

17+ 
10 A   160 V   2,5 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120173001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120173101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100013221
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Caratteristiche
• Facile utilizzo di connettori per segnali in ambienti industriali
• Contatti ad alta densità
• Contatti a crimpare D-Sub
• Un contatto anticipato

Dettagli tecnici
Numero di poli 21
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

6,5 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 6.5 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 50 V AC, 120 V DC
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Contatti stampati: Sezione conduttori 0.14 mm²
② Contatti stampati: Sezione conduttori 0.25 mm²
③ Contatti torniti: Sezione conduttori 0.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han Q

Han® Q High Density Crimp

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q , 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,09 ... 0,56 09 12 021 3001 09 12 021 3101

Contatti D-Sub 
Contatti TORNITI a crimpare, 

Contatti singoli

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Contatti D-Sub 
Contatti STAMPATI a crimpare, 

Contatti singoli

0,09 ... 0,25
0,25 ... 0,52

09 67 000 7176
09 67 000 8176

09 67 000 7276
09 67 000 8276

Han Q

Han® Q High Density Crimp Taglia 3 A

Numero di poli

21
6,5 A   50 V   0,8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120213001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120213101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007176
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008176
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007276
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008276
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Caratteristiche
• Connettore combinato con RJ45 per Ethernet e 10 contatti a

crimpare D-Sub per segnali
• Contatti D-Sub torniti e dorati in classe 1
• Design compatto
• Contatti ad alta densità

Dettagli tecnici
Numero di poli 8 (RJ45) + 10 (ausiliari)
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

5 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 5 A (ausiliari)
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han Q

Han® Q Data RJ45

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Q 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,09 ... 0,52 09 12 011 3001 09 12 011 3111

Contatti D-Sub 
Contatti TORNITI a crimpare, 

Contatti singoli

0,13
 
...

 
0,33

0,25
 
...

 
0,52

09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 5476
09 67 000 8476

Han Q

Han® Q Data RJ45 Taglia Han-Compact®

Numero di poli

8 + 10
5 A   50 V  0,8 kV   3

          09 67 000 7576 09 67 000 74760,09 ... 0,25

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120113001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120113111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008476


13
·

46

Caratteristiche
• Custodie per applicazioni industriali
• Design compatto

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (NEMA)

4, 12

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han Q

Custodie in plastica
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Compact® 
Custodie volanti 
per pressacavi Han-Compact®, 
Uscita diritta

1x M25
1x Pg 16
1x Pg 21

19 12 008 0429
09 12 008 0427
09 12 008 0429

Han-Compact® , 
Custodia volante 
per guaine flessibili Adaptaflex PAFS 18, 
Uscita diritta

1x PAFS 18 09 12 008 0428

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®, 
Uscita laterale

1x Pg 16 09 12 008 0527

Han-Compact® , 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®, 
Uscita Verticale/Laterale

2x M20 19 12 008 0425

Han Q

Custodie in plastica Taglia Han-Compact®

Custodie per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080429
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080429
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080425
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Compact® 
Custodia fissa passante diritta 

09 12 008 0327

Han-Compact® 
Custodia fissa passante angolata 

09 12 008 0902

Han-Compact® 
Custodia da pannello, 
per pressacavi Han-Compact®, 
Uscita angolata

1x Pg 16 09 12 008 0901

Han-Compact® 
Custodie di prolunga, 
per pressacavi Han-Compact®, 
Uscita diritta

1x M25
1x Pg 16

19 12 008 0729
09 12 008 0727

Han-Compact® , 
Custodia di prolunga, 
per guaine flessibili Adaptaflex PAFS 18, 
Uscita diritta

1x PAFS 18 09 12 008 0728

Han Q

Custodie in plastica Taglia Han-Compact®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080327
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080902
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080729
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080727
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080728
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Compact® , 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti, 

Per custodie contenenti inserti MASCHIO 

09 12 008 5407

Han-Compact® , 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti, 

Per custodie contenenti inserti FEMMINA

09 12 008 5408

Han Q

Custodie in plastica Taglia Han-Compact®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120085407
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120085408
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni industriali
• Maggior spazio per i cavi
• Cablaggio a vista
• Collegamento di terra PE separato (opzionale)

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 12

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere, cromato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han Q

Custodie in metallo
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi standard.  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita diritta

1x M25 19 12 008 0426

Han-Compact® 
Custodia volantie
per pressacavi Han-Compact®,  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita diritta

1x M25 19 12 708 0411

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi standard.  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita laterale

1x M25 19 12 008 0526

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®.  
Per inserti Han® Q 8/0 Crimp, Han® Q17/0, 
Han® Q Data RJ45, 
Uscita laterale

1x M25 19 12 708 0501

Han Q

Custodie verniciate a polvere Taglia Han-Compact®

Custodie per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola
Superficie verniciata a polvere epossidica 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19127080411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080526
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19127080501
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®.  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita laterale

1x M25 19 12 708 0511

Han-Compact® 
Custodia fissa passante

09 12 708 0301

Han Q

Custodie verniciate a polvere Taglia Han-Compact®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19127080511
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09127080301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®.
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita diritta

1x M25 19 12 008 0411

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®.  
Per inserti Han® Q 8/0 Crimp, Han® Q17/0, 
Han® Q Data RJ45, 
Uscita laterale

1x M25 19 12 008 0501

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®.  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita laterale

1x M25 19 12 008 0511

Han-Compact® , 
Custodia fissa passante

09 12 008 0301

Han Q

Custodie cromate Taglia Han-Compact®

Custodie per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola
Superficie cromata 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080511
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080301
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni con elevate esigenze di

schermatura EMC
• Collegamento di terra PE separato (opzionale)
• Alta flessibilità di montaggio grazie al sistema di assemblaggio

in due parti

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 12

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Nichelato
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han Q

Custodie EMC
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®.  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita diritta

1x M25 19 12 008 0412

Han-Compact® 
Custodie volanti, 
per pressacavi standard.  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita diritta

1x M25 19 12 008 0428

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®.  
Per inserti Han® Q 8/0 Crimp, Han® Q17/0, 
Han® Q Data RJ45, 
Uscita laterale

1x M25 19 12 008 0502

Han-Compact® 
Custodia volante 
per pressacavi Han-Compact®.  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita laterale

1x M25 19 12 008 0512

Han Q

Custodie EMC Taglia Han-Compact®

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Aggancio a leva singola
Superficie nichelata conduttiva 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080412
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080502
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080512
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Compact® , 
Custodia volante 
per pressacavi standard.  
Collegamento di terra separato.  
Per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®, 
Uscita laterale

1x M25 19 12 008 0528

Han-Compact® , 
Custodia fissa passante

09 12 008 0303

Han Q

Custodie EMC Taglia Han-Compact®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120080528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120080303
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Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Han-Compact® , 
Pressacavi per
custodie volanti e 
custodie di prolunga, 
Pg 16

Pg 16
Pg 16
Pg 16

6,5 ... 9,5
9 ... 13
11,5 ... 15,5

09 00 000 5047
09 00 000 5156
09 00 000 5059

Han-Compact® , 
Pressacavi per 
custodie fisse da pannello, 
Pg 16

Pg 16
Pg 16

6,5 ... 9,5
11,5 ... 15,5

09 00 000 5057
09 00 000 5058

Han-Compact® , 
Pressacavi per 
custodie volanti e  
custodie di prolunga, 
Pg 21

Pg 21
Pg 21

14 ... 18
17 ... 20,5

09 00 000 5157
09 00 000 5158

Han-Compact® , 
Pressacavi per 
custodie volanti e  
custodie di prolunga, 
M25

M25
M25
M25

6,5 ... 9,5
10,5 ... 14
14 ... 17

19 12 000 5156
19 12 000 5157
19 12 000 5158

Han Q

Pressacavi in plastica

Dettagli tecnici
Materiale (pressacavi) Plastica
Colori (accessori) Nero

Dettagli tecnici
RoHS Conforme 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005047
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005156
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005059
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005057
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005058
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005157
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005158
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120005156
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120005157
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120005158


13
·

58

Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Han-Compact® , 
Pressacavi 
per custodie volanti

M25
M25

10,5 ... 14
14 ... 17

19 12 000 5057
19 12 000 5058

Han-Compact® , 
Pressacavi EMC 
per custodie volanti  

M25
M25
M25

10,5 ... 14
10,5 ... 14
14 ... 17

19 62 000 5056
19 62 000 5057
19 62 000 5058

Han Q

Pressacavi in metallo

Dettagli tecnici
Materiale (pressacavi) Metallo

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120005057
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19120005058
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005056
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005057
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005058
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Leva di aggancio in plastica nera
per custodie Han® Q 8/0, 
(ricambio)

Modular Compact 09 00 000 5244

Guarnizione di base per 
custodie fisse passanti angolate in plastica 
e custodie fisse angolate da pannello
in plastica 
(ricambio)

Han-Compact® 09 12 000 9911

Guarnizione di base 
per custodie fisse passanti diritte
in plastica
(ricambio) 

Han-Compact® 09 12 000 9912

Han Q

Accessori 

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizione) Nero

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) Nero
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005244
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009911
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009912
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Han Q

Applicazione

Piattaforma ASML’s TWINSCAN NXE equipaggiata con connettori Han® Q. E' la prima piattaforma 
industriale di produzione per litografia a raggi ultravioletti estremi (EUVL).
Piattaforma ASML’s TWINSCAN NXE equipaggiata con connettori Han® Q. E' la prima piattaforma 
industriale di produzione per
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Han 
HC 

Han® HC Modular 350

Istruzioni per l‘assemblaggio
Per informazioni di base sulla tecnologia di collega-
mento a vite assiale vedi capitolo 00

1: Il diametro esterno del cavo non deve superare 19.5 mm 
 
Spellare i cavi a lunghezza 19 mm.

Inserire i cavi nei pressacavi e attraverso la custodia

2: Inserire il cavo nel contatto Han HC e serrare la vite 
con un utensile dinamometrico applicando la coppia in-
dicata nelle tabelle di pagina 14.27 (in funzione della 
sezione del cavo). Assicurarsi che tutti i trefoli siano 
inseriti nel contatto. Durante l‘assemblaggio tenere sal-
damente il contatto e il cavo in modo da evitare rotazi-
oni o torsioni.

3: Inserire i contatti nella piastra forata.

4: Montare le due semi-parti del telaio nelle sedi esago-
nali dei contatti HC. E‘ possibile codificare ogni singolo 
contatto ruotando la sua posizione nel telaio a passi di 
60°. Avvitare il telaio sulla piastra forata.

5: Inserire l‘insieme nella custodia..

6: Serrare le quattro viti M3 (coppia di serraggio 0.5 
Nm) e i pressacavi secondo le indicazioni del costrut-
tore.

Per l‘assemblaggio del telaio per 4 poli, utilizzare i se-
guenti valori di coppia per il serraggio delle viti:
A = 0.5 Nm
B = 1.5 Nm
C = 0.25 Nm
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Han 
HC 

Han® HC Modular 650

Istruzioni per l‘assemblaggio

1. Spellare i cavi a lunghezza 23+2 mm.

2. Inserire i cavi nei pressacavi e attraverso la cu-
stodia. Inserire la parte spellata del cavo nel retro 
del contatto, fino a mandare in battuta l‘isolamento 
del cavo con la plastica del contatto.

3. Per il serraggio della vite assiale è necessaria 
una chiave a brugola da 8 mm. Inserire la chiave a 
brugola nel contatto, dal lato opposto a quello del 
cavo. Tenendo inserito con forza il cavo nella sua 
sede, serrare la vite assiale applicando alla chiave 
a brugola la coppia di serraggio adeguata, in fun-
zione della sezione del cavo, secondo la tabella di 
pagina 14.50.

4. Una volta collegati i cavi, montare i contatti nei 
telai. Inserire poi l‘insieme nella custodia (serrare 
le viti di fissaggio con una coppia di 0.5 Nm). I con-
tatti presentano 4 supporti a forma di „H“ paralleli 
tra loro a due a due. I telai per 1 contatto hanno 
una forma angolata; inserire il lato senza viti nella 
fessura del supporto plastico del contatto (vedi di-
segno). I telai per 2 contatti hanno 2 cave laterali 
per l‘alloggiamento dei supporti ad „H“ dei contatti 
(vedi disegno). Le teste delle viti di fissaggio de-
vono trovarsi posizionate verso il lato di accoppi-
amento dei contatti tra loro. E‘ possibile codificare 
ogni singolo contatto ruotando la sua posizione nel 
telaio a passi di 90°. Montare sul telaio sia i con-
tatti maschio che femmina con lo stesso angolo 
di rotazione, altrimenti si renderà impossibile l‘ac-
coppiamento.

5. Dopo aver fissato i telai nelle custodie, control-
lare la coppia di serraggio delle viti assiali e modi-
ficarla se necessario.

6. Bloccare i cavi serrando a fondo le ghiere dei 
pressacavi, al fine di evitare sollecitazioni radiali ai 
contatti e alcavo stesso..

A - Vite assiale,   B - Custodia volante,   C - Entrata cavi,    
D - Telai,   E - Viti di fissaggio,   F - Supporti laterali ad „H“,   
G - Custodia fissa passante.
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Caratteristiche
• Ideale per connessioni di alta corrente in spazi ridotti
• Disponibile in versione diritta o angolata
• Versione angolata con ampio spazio per i cavi

Dettagli tecnici
Numero di poli 3
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

200 A   1.150/2.000 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 200 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

1150 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

2000 V

Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA

200 A

Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA

160 A

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.2 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 50 mm² 
③ Sezione conduttori 70 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
ATTENZIONE! Utilizzare solo con custodie Han® 24 HPR!

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 5): vedi capitolo 90

Han 
HC 

Han® K 3/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® (K 3/0) 
Inserto diritto, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

35 ... 70 09 38 005 2621 09 38 005 2721

Distanza per contatto max 21 mm
Lunghezza di spellatura 22 mm
Coppia di serraggio 8 Nm @ 35 mm², 9 Nm 
@ 50 mm², 10 Nm @ 70 mm²

Han-Com® (K 3/0) 
Inserto angolato, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

35 ... 70 09 38 005 2622 09 38 005 2722

Distanza per contatto max 21 mm
Lunghezza di spellatura 22 mm
Coppia di serraggio 8 Nm @ 35 mm², 9 Nm 
@ 50 mm², 10 Nm @ 70 mm²

Han 
HC 

Han® K 3/0 Taglia 24 B

Numero di poli

3
200 A   1.150/2.000 V   8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380052621
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380052721
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380052622
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380052722
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Caratteristiche
• Ideale per connessioni di alta corrente in spazi ridotti
• Disponibile in versione diritta o angolata
• Versione angolata con ampio spazio per i cavi

Dettagli tecnici
Numero di poli 3
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

200 A   1.150/2.000 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 200 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

1150 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

2000 V

Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche, 
segnale

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio (segnali) 16 A
Tensione d’esercizio (segnali) 400 V
Tensione di prova (segnale) 6 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Corrente d’esercizio 
seondo UL/CSA

200 A

Corrente d’esercizio 
secondo UL (segnale)

16 A

Corrente d’esercizio 
secondo UL/CSA

160 A

Corrente d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

16 A

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA (segnale)

600 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 50 mm² 
③ Sezione conduttori 70 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
ATTENZIONE! Utilizzare solo con custodie Han® 24 HPR!

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 5): vedi capitolo 90

Chiave esagonale (A/F 4) per contatti PE:  vedi capitolo 90

Han 
HC 

Han® K 3/2

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Com® (K 3/2) 
Inserto diritto, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

35 ... 70, 
2,5 (segnale)
16 ... 35 (PE)
 

09 38 005 2601 09 38 005 2701

Distanza per contatto max 21 mm
Lunghezza di spellatura: 22 mm
Coppia di serraggio: 8 Nm @ 35 mm², 
9 Nm @ 50 mm², 10 Nm @ 70 mm²
Contatti di segnale:
Lunghezza di spellatura: 7 mm 
Coppia di serraggio: 0.5 Nm
Lunghezza di spellatura per contatto PE: 14 mm 
Coppia di serraggio: 6 Nm

Han-Com® (K 3/2)
Inserto angolato, 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

35 ... 70, 
2,5 (segnale)
16 ... 35 (PE) 
 

09 38 005 2602 09 38 005 2702

Distanza per contatto max 21 mm
Lunghezza di spellatura: 22 mm
Coppia di serraggio: 8 Nm @ 35 mm², 
9 Nm @ 50 mm², 10 Nm @ 70 mm²
Contatti di segnale:
Lunghezza di spellatura: 7 mm 
Coppia di serraggio: 0.5 Nm
Lunghezza di spellatura per contatto PE: 14 mm 
Coppia di serraggio: 6 Nm

Han 
HC 

Han® K 3/2 Taglia 24 B

Numero di poli

3+ 
200 A   1.150/2.000 V   8 kV   3
+ 2 contatti di segnale
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380052601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380052701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380052602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09380052702
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Eccellenti caratteristiche EMC
• Vite di aggancio: M6
• Campo di applicazione: installazioni esterne su veicoli, impianti 

in aree particolarmente umide e gravose, sezionamento di 
segnali sensibili che necessitano di essere schermati.

• Finitura: colore nero e guarnizione interna

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio viti                  4 Nm
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla 
corrosione

Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® K 3/0 e Han® K 3/2
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia volante
con uscita cavo maggiorata 
Uscita diritta

1x M63 19 40 024 0420

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

 

3x M25
3x M25, 1x M20

19 40 024 0461
19 40 024 0471

Han® HPR 
Custodia volante 
per inserti angolati, 
Uscita angolata

3x M25 19 40 024 0631

X

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 024 0311

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® K 3/0 e Han® K 3/2 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240461
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240471
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240631
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240311
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie da pannello, 
montaggio orizzontale, 
Uscita diritta

1x M50
3x M25
3x M25, 1x M20

19 40 024 0914
19 40 024 0931
19 40 024 0971

Han® HPR 
Custodie da pannello, 
Uscita diritta

3x M25
3x M25, 1x M20

19 40 024 1231
19 40 024 1271

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® K 3/0 e Han® K 3/2 Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240914
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240931
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240971
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400241231
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400241271
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Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

250 A   2.000 V   12 kV   3

Corrente d’esercizio 250 A
Tensione d’esercizio 2000 V
Tensione di prova  12 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 50 mm² 
③ Sezione conduttori 70 mm² 
 4 contatti in custodie Han® 24 HPR 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Estrattore 09 99 000 0332 vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Han® HC Modular 250

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

10 ... 70 09 11 001 3021 09 11 001 3121

Diametro max dell’isolante 18 mm

TC 250 , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

10
16
25
35
50
70

09 11 000 6184
09 11 000 6185
09 11 000 6126
09 11 000 6127
09 11 000 6128
09 11 000 6129

09 11 000 6284
09 11 000 6285
09 11 000 6226
09 11 000 6227
09 11 000 6228
09 11 000 6229

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

TC 250 , 
Contatti a crimpare, 
Contatto di terra 

16
35

09 11 000 6190
09 11 000 6104

09 11 000 6290
09 11 000 6204

Han 
HC 

Han® HC Modular 250

250 A   2.000 V   12 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013021
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006184
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006185
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006128
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006129
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006284
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006285
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006228
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006229
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006190
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006204


14
·

13

Caratteristiche
• Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Eccellenti caratteristiche EMC
• Vite di aggancio M6
• Campo di applicazione: installazioni esterne su veicoli, impianti 

in aree particolarmente umide e gravose, sezionamento di 
segnali sensibili che necessitano di essere schermati.

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio viti  4 Nm
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofuzione d’alluminio
Elevata resistenza alla 
corrosione

Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
Materiale (accessori) Metallo, acciaio inox
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 250
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

 

4x M20
4x M25

19 40 024 0473
19 40 024 0474

Telaio per inserti maschio
in custodie volanti,  
4 contatti

09 11 000 9925

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 0.5 Nm 
 

Telaio per inserti femmina 
in custodie volanti,  
4 contatti

09 11 000 9942

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M3: 0.5 
Nm

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 250 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240473
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240474
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009925
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009942
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 024 0311

Han® HPR, 
Custodia fissa da pannello, 
Montaggio orizzontale, 
Uscita diritta

4x M25 19 40 024 0941

Han® HPR 
Custodia fissa da pannello, 
Uscita diritta

4x M25 19 40 024 1242

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 250  Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240941
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400241242
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Contro-telaio interno di rinforzo per 
custodie fisse-passanti  Han® HPR  
(opzionale)

09 40 000 9955

Telaio per inserti femmina 
in custodie fisse,  
4 contatti

09 11 000 9926

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M3: 0.5 
Nm

Telaio per inserti maschio 
in custodie fisse,  
4 contatti

09 11 000 9941

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M3: 0.5 
Nm

Han 
HC 

Telai per connettori Han® HC Modular 250 Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009955
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009926
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009941
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia volante per contatti maschio*, 
Versione larga, 
Uscita diritta

4x M25 19 40 016 0478

Telaio per inserti maschio 
in custodie volanti ... 0478 e 0498
4 contatti

09 11 000 9937

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 250   Taglia 16 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Telaio, 
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 30,
4 x viti con bordo M6 x 20

09 11 000 9943

Telaio, 
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 30,
4 x viti con bordo M6 x 20

09 11 000 9944

1x M40 19 40 016 0468
1x M50 19 40 016 0469
2x M40 19 40 016 0471
3x M25 19 40 016 0477
4x M25 19 40 016 0498   (aggancio a leva centrale) 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160478
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009937
Marani
Font monospazio
*non è possibile alloggiare contatti femmina nella custodia volante 19 40 016 0478

Marani
Font monospazio
NOTA:Montaggio in custodia volante19 40 016 0477 (3x M25)

Marani
Font monospazio
Altre custodieHan 16 HPR maggiorate
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante, 
Versione larga

09 40 016 0368

Han® HPR 
Custodia da pannello, 
Montaggio orizzontale, 
Versione larga, 
Uscita diritta

4x M25 19 40 016 0978

Contro-telaio interno di rinforzo per 
custodie fisse-passanti Han® HPR  
maggiorate (opzionale)

09 40 000 9956

Telaio per inserti femmina 
in custodie fisse,  
4 contatti

09 11 000 9938

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 250    Taglia 16 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

09 40 016 0370Han® HPR 
Custodia fissa passante,
Versione larga
Aggancio a leva centrale 

1x M32 19 40 016 1182Han® HPR 
Supporto passa-parete per 
custodia fissa-passante larga   
09 40 016 0368 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400160368
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160978
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009956
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009938
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia volante, 
Versione larga, 
Uscita diritta

3x M32 19 40 024 0468

Han® HPR 
Custodia fissa passante, 
Versione larga

09 40 024 0368

Han® HPR 
Supporto angolato da pannello per
custodia fissa-passante,  
Versione larga, 
Uscita diritta

Custodia fissa passante 09 40 024 0368 
non inclusa. Ordinare separatamente

3x M32 19 40 024 0968

Contro-telaio interno di rinforzo per, 
custodie fisse-passanti Han® HPR,  
(opzionale)

09 40 000 9904

Dima di foratura

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 250  Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240468
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240368
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240968
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009904
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Telaio, 
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25,
4 x rondelle SK S6

09 11 000 9931

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Telaio, 
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25,
4 x rondelle SK S6

09 11 000 9932

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 250  Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009931
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009932
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR , 
Custodie volanti, 
Versione larga, 
Uscita diritta

4x M25 19 40 024 0478

Han® HPR , 
Custodie fisse passanti, 
Versione larga

09 40 024 0368

Han® HPR , 
Supporto angolato da pannello per 
custodia fissa-passante,  
Versione larga, 
Uscita diritta

Custodia fissa passante 09 40 024 0368 
non inclusa. Ordinare separatamente

4x M25 19 40 024 0978

Contro-telaio interno di rinforzo per, 
custodie fisse-passanti Han® HPR,  
(opzionale)

09 40 000 9904

Dima di foratura

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 250  Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

1x M50 19 40 024 0469

1x M63 19 40 024 0470

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240478
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240368
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240978
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009904
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Telaio, 
per inserti maschio,  
4x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25,
4 x rondelle SK S6

09 11 000 9927

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Telaio, 
per inserti femmina,  
4x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25,
4 x rondelle SK S6

09 11 000 9928

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 250  Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009927
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009928
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009943
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009944


14
·

23

Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

• Approvazioni UL per contatti a vite e vite assiale

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

350 A   2.000 V   12 kV   3

Corrente d’esercizio 350 A
Tensione d’esercizio 2000 V
Tensione di prova  12 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm²
② Sezione conduttori 50 mm²
③ Sezione conduttori 70 mm²
④ Sezione conduttori 95 mm²
⑤ Sezione conduttori 120 mm²

Tre contatti in custodie Han® 24 HPR

Curva di carico
Collegamento a vite assiale
Collegamento a vite

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 50 mm²
② Sezione conduttori 70 mm²
③ Sezione conduttori 95 mm²
④ Sezione conduttori 120 mm²

Tre contatti in custodie Han® 24 HPR

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Caratteristiche elettriche - fino a 350 A  4000 V  18 kV  3 
utilizzando l’adattatore esagonale e il pressacavo HARTING (a 
garanzia del rispetto delle distanze di isolamento)

Resistenza di contatto (contatto crimp): ≤ 0.3 mOhm

Resistenza di contatto (contatti a vite): ≤ 0.2 mOhm

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.2 mOhm

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 5) vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Han® HC Modular 350

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

25 ... 120 09 11 001 3001 09 11 001 3101

Diametro max dell’isolante 22 mm

Contatti TC 350 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

25
35
50
70
95
120

09 11 000 6139
09 11 000 6140
09 11 000 6141
09 11 000 6142
09 11 000 6143
09 11 000 6144

09 11 000 6239
09 11 000 6240
09 11 000 6241
09 11 000 6242
09 11 000 6243
09 11 000 6244

Per cavi flessibili a trefoli
secondo IEC 60228 classe 5

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

Han 
HC 

Han® HC Modular 350

350 A   2.000 V   12 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006139
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006140
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006141
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006142
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006143
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006144
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006239
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006240
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006241
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006242
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006243
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006244
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti TC 350 
Contatti di terra 
Collegamento a crimpare 
Superficie contatti:
Argentati

35 09 11 000 6172 09 11 000 6272 Han 
HC 

Han® HC Modular 350

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006172
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006272
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular 
Collegamento a vite per capicorda 
Superficie contatti:
Argentati

35 ... 120 09 11 001 2655 09 11 001 2755

Coppia di serraggio 14 Nm.
Capicorda ≤ 120 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 17 mm.

Contatti TC 350 
Contatti di terra, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

120 09 11 000 6158 09 11 000 6258

Coppia di serraggio 14 Nm
Capicorda ≤ 120 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 17 mm.

Han 
HC 

Han® HC Modular 350 

350 A   2.000 V   12 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012655
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012755
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006158
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006258
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

35 ... 70
95 ... 120

09 11 001 2651
09 11 001 2652

09 11 001 2751
09 11 001 2752

Coppia di serraggio

Diametro max dell’isolante: 19.5 mm
Lunghezza di spellatura: 19...20 mm

Contatto di terra, 
Collegamento a vite assiale 

35 ... 70 09 11 000 6156 09 11 000 6256

Coppia di serraggio

Lunghezza di spellatura: 19...20 mm

Han 
HC 

Han® HC Modular 350 

350 A   2.000 V   12 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012651
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012652
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012751
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012752
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006156
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006256
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Eccellenti caratteristiche EMC
• Vite di aggancio M6
• Campo di applicazione: installazioni esterne su veicoli, impianti

in aree particolarmente umide e gravose, sezionamento di
segnali sensibili che necessitano di essere schermati.

• Finitura: colore nero e guarnizione interna

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio  4 Nm
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofuzione d’alluminio
Elevata resistenza alla 
corrosione

Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
Materiale (accessori) Metallo
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32

19 40 006 0411
19 40 006 0412

Han® HPR , 
Custodia fissa passante

09 40 006 0311

Han® HPR , 
Custodie da pannello, 
Montaggio orizzontale, 
Uscita diritta

1x M25
1x M40

19 40 006 0911
19 40 006 0913

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 6 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060412
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400060311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060911
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060913
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Contro-telaio interno di rinforzo 
per custodie fisse passanti  
Han-HPR (opzionale)

09 40 000 9901

Telaio, 
1 contatto

09 11 000 9951

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M3: 0.5 
Nm

Adattatore esagonale, 
Con 0-ring

Per impieghi a 4000 V / 18 kV / 3

M25
M32

19 36 000 5134
19 36 000 5135

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009951
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005134
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005135
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR , 
Custodia volante, 
Uscita diritta

2x M25 19 40 016 0431

Han® HPR , 
Custodia fissa passante

09 40 016 0311

Contro-telaio interno rinforzo per 
custodie fisse-passanti Han® HPR  
(opzionale)

09 40 000 9903

Dima di foratura

Telaio per 2 contatti 
maschio o femmina
Han HC Modular 350 

09 11 000 9952

Coppia di serraggio viti di fissaggio: M3: 0.5 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio: M4: 1.5 Nm 

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 16 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Han® HPR , 
Custodia fissa angolata 2x M32 19 40 016 0922

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160431
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400160311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009903
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009952
Marani
Timbro

Marani
Timbro



14
·

32

Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Adattatore esagonale, 
con 0-ring

Per impieghi a 4000 V / 18 kV / 3

M25 19 36 000 5134Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005134
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR , 
Custodia volante, 
Uscita diritta

2x M32 19 40 024 0432

Han® HPR , 
Custodia fissa passante 09 40 024 0311

Contro-telaio interno di rinforzo 
per custodie fisse-passanti  
Han-HPR (opzionale)

09 40 000 9904

Dima di foratura

Telaio, 
2 contatti

09 11 000 9956

Coppia di serraggio viti di fissaggio: M3: 0.5 Nm

Coppia di serraggio viti di fissaggio: M4: 1.5 Nm 

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Han® HPR 
Custodia fissa angolata 2x M32 19 40 024 0925

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009904
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009956
Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Adattatore esagonale 
con 0-ring

Per impieghi a 4000 V 18 kV 3

M32 19 36 000 5135Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005135
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR , 
Custodia volante, 
Uscita diritta

3x M25 19 40 024 0461

Han® HPR , 
Custodia volante, 
Uscita diritta, 
Versione alta

3x M32 19 40 024 0467

Telaio, 
3 contatti

09 11 000 9963

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M3: 0.5 Nm 

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M4: 1.5 Nm 

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240461
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240467
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009963
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Adattatore esagonale 
con 0-ring

Per impieghi a 4000 V 18 kV 3

M25
M32

19 36 000 5134
19 36 000 5135

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005134
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005135
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 024 0311

Han® HPR 
Custodia da pannello, 
Montaggio orizzontale, 
Uscita diritta

3x M25 19 40 024 0931

Han® HPR , 
Custodia da pannello, 
Uscita diritta

3x M25 19 40 024 1231

Contro-telaio interno di rinforzo 
per custodie fisse-passanti  
Han-HPR (Opzionale)

09 40 000 9904

Dima di foratura

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240931
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400241231
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009904
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Telaio, 
3 contatti

09 11 000 9963

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 0.5 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm 

Adattatore esagonale 
con 0-ring

Per impieghi a 4000 V / 18 kV / 3

M25 19 36 000 5134

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009963
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005134
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR 
Custodia volante, 
Versione larga, 
Uscita diritta

Telaio, 
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25

09 11 000 9957

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio, 
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25

09 11 000 9958

Coppia di serraggio Viti di fissaggio M6: 10 
Nm
Coppia di serraggio di fissaggio M4: 1.5 Nm

Adattatore esagonale 
con 0-ring

Per impieghi a 4000 V / 18 kV / 3

M32 19 36 000 5135

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

3x M32 19 40 024 0468

1x M50     19 40 024 0469

1x M63       19 40 024 0470

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240468
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009957
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009958
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005135
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante, 
Versione larga

09 40 024 0368

Han® HPR 
Supporto angolato da pannello per
custodia fissa-passante  
Versione larga, 
Uscita diritta

Custodia fissa passante 09 40 024 0368 
non inclusa. Ordinare separatamente

3x M32 19 40 024 0968

Contro-telaio interno di rinforzo per 
per custodie fisse-passanti Han® HPR  
(opzionale)

09 40 000 9904

Dima di foratura

Telaio, 
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25

09 11 000 9957

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 350  Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240368
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240968
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009904
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009957
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Telaio, 
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25

09 11 000 9958

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 350  Taglia 24 B

Han® HPR 
Supporto passa-parete per 
custodia fissa-passante larga   
09 40 024 0368 
Uscita diritta M32

19 40 024 1182

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009958
Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR 
Custodia volante, 
Versione larga, 
Uscita diritta

4x M25 19 40 024 0478

Telaio, 
per inserti maschio,  
4x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35,
4 x tubetto termoretraibile

09 11 000 9964

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio, 
per inserti femmina,  
4x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35,
4 x tubetto termoretraibile

09 11 000 9965

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Adattatore esagonale 
con 0-ring

Per impieghi a 4000 V / 18 kV / 3

M25 19 36 000 5134

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 350  Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

1x M50     19 40 024 0469

1x M63       19 40 024 0470

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240478
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009964
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009965
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005134
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante, 
Versione larga

09 40 024 0368

Han® HPR 
Supporto angolato per custodie 
fisse-passanti Han-HPR  
Versione larga, 
Uscita diritta

Custodia fissa passante 09 40 024 0368 
non inclusa. Ordinare separatamente

4x M25 19 40 024 0978

Contro-telaio interno di rinforzo per 
custodie fisse-passanti Han® HPR  
(opzionale)

09 40 000 9904

Dima di foratura

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 350  Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Adattatore per il montaggio di inserti
standard (monoblocco e Modular) in 09 40 000 9960
custodie fisse e volanti
Han® 24 HPR MAGGIORATE  

Esempio di montaggio

Il telaio raffigurato NON è incluso nel codice 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240368
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240978
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009904
Marani
Font monospazio
4 viti M6x16

Marani
Font monospazio
4 rondelle ø 6
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Telaio, 
per inserti maschio,  
4x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35,
4 x tubetto termoretraibile

09 11 000 9964

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio, 
per inserti femmina,  
4x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35,
4 x tubetto termoretraibile

09 11 000 9965

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 350  Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009964
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009965
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Leva di aggancio in acciaio inox di alta qualità

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofuzione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) FPM
Materiale (agganci) Acciaio inox
Materiale (accessori) Metallo
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
HC 

Custodie Han® M per connettori Han® HC Modular 350
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® M 
Custodia volante, 
Uscita diritta

4x M25 19 37 048 0401

Telaio, 
per 4 contatti HC 350 + 2 x Han® Q 5/0

09 11 000 9954

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 0.5 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio
Han® Q 5/0: 0.25 Nm

Coppia di serraggio viti bi-laterali: 1.5 Nm

Han 
HC 

Custodie Han® M per connettori Han® HC Modular 350 Taglia 48 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370480401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009954
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Identificazione Codice
Disegni 

Han® M 
Custodia fissa passante, 
Con coperchio in termoplastica

09 37 048 0301

Telaio, 
per 4 contatti HC 350 + 2 x Han® Q 5/0

09 11 000 9955

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 0.5 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio
Han® Q 5/0: 0.25 Nm

Coppia di serraggio viti bi-laterali: 1.5 Nm

Han 
HC 

Custodie Han® M per connettori Han® HC Modular 350  Taglia 48 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370480301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009955
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Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

• Approvazioni UL per contatti a vite e vite assiale

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

650 A   4.000 V   18 kV   3

Corrente d’esercizio 650 A
Tensione d’esercizio 4000 V
Tensione di prova  18 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 70 mm² 
② Sezione conduttori 95 mm² 
③ Sezione conduttori 120 mm² 
④ Sezione conduttori 150 mm² 
⑤ Sezione conduttori 185 mm² 
⑥ Sezione conduttori 240 mm² 

Curva di carico
Collegamento a vite / vite assiale

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Sezione conduttori 70 mm² 
② Sezione conduttori 95 mm² 
③ Sezione conduttori 120 mm² 
④ Sezione conduttori 150 mm² 
⑤ Sezione conduttori 185 mm² 
⑥ Sezione conduttori 240 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto (contatto crimp): ≤ 0.3 mOhm

Resistenza di contatto (contatti a vite): ≤ 0.2 mOhm

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.2 mOhm

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 8) vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Han® HC Modular 650

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

70 ... 240 09 11 001 3012 09 11 001 3112

Diametro max dell’isolante 70...185 mm²: 27 
mm
Diametro max dell’isolante 240 mm²: 32 mm

Contatti TC 650 , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

70
95
120
150
185
240

09 11 000 6161
09 11 000 6162
09 11 000 6163
09 11 000 6164
09 11 000 6165
09 11 000 6168

09 11 000 6261
09 11 000 6262
09 11 000 6263
09 11 000 6264
09 11 000 6265
09 11 000 6268

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

Han 
HC 

Han® HC Modular 650

650 A   4.000 V   18 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013012
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013112
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006161
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006162
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006163
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006164
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006165
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006168
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006261
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006262
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006263
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006264
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006265
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006268
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite per capicorda 
Superficie contatti:
Argentati

70 ... 240 09 11 001 2675 09 11 001 2775

Coppia di serraggio: 16 ... 18 Nm
Capicorda ≤ 240 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 24 mm.

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

70 ... 120
150 ... 185

09 11 001 2671
09 11 001 2672

09 11 001 2771
09 11 001 2772

Coppia di serraggio

Lunghezza di spellatura: 23 ... 25 mm
Diametro max dell’isolante: 26.5 mm

Han 
HC 

Han® HC Modular 650 

650 A   4.000 V   18 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012675
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012775
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012671
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012672
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012771
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012772
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Eccellenti caratteristiche EMC
• Vite di aggancio M6
• Campo di applicazione: installazioni esterne su veicoli, impianti 

in aree particolarmente umide e gravose, sezionamento di 
segnali sensibili che necessitano di essere schermati.

• Finitura: colore nero e guarnizione interna

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio  4 Nm
Grado di protezione secondo 
IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofuzione d’alluminio
Elevata resistenza alla 
corrosione

Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
Materiale (accessori) Metallo
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 650
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR , 
Custodia volante, 
con adattatore, 
Uscita diritta

1x M40 19 40 006 0418

Han® HPR , 
Custodia fissa passante

09 40 006 0314

Telaio, 
1 contatti

09 11 000 9971

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 0.5 Nm 

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 650 Taglia 6 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060418
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400060314
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009971
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR , 
Custodia volante 2x M32 19 40 024 0432 
con adattatore 2x M40 19 40 024 0433 
Uscita diritta 2x M40 19 40 024 0438

2x M25 19 40 024 0431

Telaio, 
2 contatti

09 11 000 9972

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 0.5 Nm 

Coppia di serraggio viti M4: 1.5 Nm

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 650 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240438
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009972
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Codice
Disegni 

Han® HPR , 
Custodia fissa passante

09 40 024 0311

Contro-telaio interno di rinforzo per 
custodie fisse-passanti Han® HPR  
(opzionale)

09 40 000 9955

Telaio, 
2 contatti

09 11 000 9972

Coppia di serraggio viti di fissaggio M3: 0.5 Nm 

Coppia di serraggio viti M4: 1.5 Nm

Han 
HC 

Custodie per connettori Han® HC Modular 650 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009955
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009972
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR , 
Custodia volante, 
Versione larga, 
Uscita diritta

3x M32 19 40 024 0468

Telaio, 
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 650, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35

09 11 000 9973

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio, 
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 650, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35

09 11 000 9974

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 

Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Adattatore esagonale
con 0-ring

Per impieghi a 4000 V / 18 kV / 3

M32 19 36 000 5135

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 650 Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

1x M50     19 40 024 0469

1x M63       19 40 024 0470

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240468
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009973
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009974
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005135
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Han® HPR , 
Custodia fissa passante, 
Versione larga

09 40 024 0368

Han® HPR , 
Supporto angolato per custodie 
fisse-passanti Han-HPR,  
Versione larga, 
Uscita diritta

Custodia fissa passante 
09 40 024 0368 non inclusa. 
Ordinare separatamente

3x M32 19 40 024 0968

Contro-telaio interno, 
Han® HPR,  
Filettatura M6

09 40 000 9955

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 650  Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240368
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240968
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009955


Identificazione
Uscita cavo 
metrica Taglia Codice

Disegni 

Telaio, 
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 650, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35

09 11 000 9973

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm
 
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio, 
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 650, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35

09 11 000 9974

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 
 
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Adattatore esagonale 
con 0-ring

Per impieghi a 4000 V / 18 kV / 3

M32 19 36 000 5135

Han 
HC 

Custodie maggiorate per connettori Han® HC Modular 650  Taglia 24 B
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009973
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009974
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19360005135


 Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno 
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Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Han

Identificazione              Uscita cavo Metrica Codice
       Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR 
Custodie volanti maggiorate "enlarged" 
con foro filettato esterno per  
collegamento PE aggiuntivo 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

19 40 016 0442
19 40 016 0443

Han® HPR 
Custodie volanti maggiorate "enlarged" 
con foro filettato esterno per  
collegamento PE aggiuntivo 
Uscita laterale

1x M32
1x M40

19 40 016 0552
19 40 016 0553

 

Custodie per applicazione all'aperto (outdoor) e in ambienti aggressivi
Aggancio a vite

Caratteristiche
• Foro filettato esterno per collegamento a terra (PE) aggiuntivo
• Ampio spazio interno per i cavi
• Eccellenti caratteristiche di schermatura EMC

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio 
viti di aggancio

 4 Nm

Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP66, IP68, IP69.
IPX9L secondo ISO 20653

Nema Type  
secondo UL 50 / UL 50E

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione di alluminio
resistente alla corrosione

Superficie (custodie) Verniciatura a polvere epossidica
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (viti di aggancio) Acciaio inox

Specifiche e approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 16 B

Telai compatibili
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400160442
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400160443
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400160552
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400160553
Marani
Font monospazio
Telai per sistema Han-Modular (6 moduli):09 11 016 9933  -  09 11 016 9934(vedi pagina relativa ai telai)

Marani
Font monospazio
in queste custodie non è possibile montarenessun tipo di inserto monoblocco nè telaiper contatti Han HC Modular

Marani
Font monospazio
Nota:



Han
Identificazione Codice

      Disegno 
(dimensioni in mm)

Han® HPR 
Custodia fissa passante maggiorata 
"enlarged" con foro filettato esterno per 
collegamento PE aggiuntivo

09 40 016 0371

Dima di foratura

 Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 16 B
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400160371


Han

Identificazione
  Sezione conduttore
              (mm²)    Codice

      Disegno 
               (dimensioni in mm)

Han® HPR "enlarged" con PE esterno 
Telaio Han-Modular per 6 moduli 
Marchiatura A ... F  
  
Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3
4x rondelle SK S6
4x viti a brugola M6 x 30
4x viti a brugola M6 x 40

4 ... 10 
(terminale PE di potenza)  
  1 ... 2.5 
(terminale PE di segnale)

09 11 016 9933

Han® HPR "enlarged" con PE esterno 
Telaio Han-Modular per 6 moduli 
Marchiatura a ... f  
   
Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3,
4x rondelle SK S6,
4x viti a brugola M6 x 30
4x viti a brugola M6 x 40

4 ... 10 
(terminale PE di potenza)  
  1 ... 2.5 
(terminale PE di segnale)

09 11 016 9934

Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno   Taglia 16 B

Caratteristiche
• Telai porta-moduli con contatti di terra (PE)  

(per 6 moduli singoli della gamma Han-Modular®) 
• Due contatti di terra anticipati
• Compatibili con i telai delle custodie Han® 16 HPR EasyCon

Dettagli tecnici
Temperatura massima                  -40 ... +125 °C
Vita meccanica               ≥500 cicli
Materiale                       Pressofusione di zinco,
                                                      Acciaio inox

14
·

61

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110169933
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110169934
Marani
Font monospazio
Telai Han-Modular

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
NOTA:E' possibile montare i telai di questapagina anche nelle custodie fisse-passanti Han HPR "enlarged" standard:09 40 016 036809 40 024 0368



Han

Identificazione             Uscita cavo Metrica Codice
         Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR, 
Custodie maggiorate "enlarged" 
con foro filettato esterno per  
collegamento PE aggiuntivo 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

19 40 024 0442
19 40 024 0443

1x M32
1x M40

19 40 024 0552
19 40 024 0553

 

 

   
 

Specifiche e approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 24 B

Custodie per applicazione all'aperto (outdoor) e in ambienti aggressivi
Aggancio a vite

Caratteristiche
• Foro filettato esterno per collegamento a terra PE aggiuntivo
• Ampio spazio interno per i cavi
•

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio 
viti di aggancio

 4 Nm

Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP66, IP68, IP69. 
IPX9L secondo ISO 20653

Nema Type  
secondo UL 50 / UL 50E

4, 4X, 12

Materiale (custodie)          Pressofusione di alluminio 
resistente alla corrosione

Superficie (custodie) Verniciatura a polvere epossidica
Colore (custodie)      RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)   NBR
Materiale (viti di aggancio)  Acciaio inox

Eccellenti caratteristiche EMC

Han® HPR 
Custodie maggiorate "enlarged" 
con foro filettato esterno per  
collegamento PE aggiuntivo 
Uscita laterale

Telai compatibili
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400240442
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400240443
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400240552
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400240553
Marani
Font monospazio
in queste custodie non è possibile montarenessun tipo di inserto monoblocco nè telaiper contatti Han HC Modular

Marani
Font monospazio
Telai per sistema Han-Modular (8 moduli):09 11 024 9933  -  09 11 024 9934(vedi pagina relativa ai telai)

Marani
Font monospazio
Nota:



Han
Identificazione                                                           Codice

       Disegno 
                (dimensioni in mm)

Han® HPR 
Custodia fissa passante maggiorata 
"enlarged" con foro filettato esterno per  
collegamento PE aggiuntivo

09 40 024 0371

Dima di foratura

 Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 24 B
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400240371


Han

Identificazione
   Sezione conduttore

(mm²)    Codice
   Disegno 

            (dimensioni in mm)

Han® HPR "enlarged" con PE esterno 
Telai Han-Modular per 8 moduli 
Marchiatura A ... H  

Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3
4x rondelle SK S6,
4x viti a brugola M6 x 30,
4x viti a brugola M6 x 40

4 ... 10 
(terminale di potenza) 
1 ... 2.5 
(terminale di segnale)

09 11 024 9933

4 ... 10 
(terminale di potenza) 
1 ... 2.5 
(terminale di segnale)

09 11 024 9934

 

 
 

  

Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 24 B

Han® HPR "enlarged" con PE esterno 
Telaio Han-Modular per 8 moduli 
Marchiatura a ... h  

Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3,
4x rondelle SK S6,
4x viti a brugola M6 x 30
4x viti a brugola M6 x 40

Caratteristiche
• Telai porta-moduli con contatti di terra (PE)

(per 8 moduli singoli della gamma Han-Modular®)
•

Compatibili con i telai delle custodie Han® 24 HPR EasyCon

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125
Vita meccanica ≥500 cicli
Materiale Pressofusione di zinco,

Acciaio inox
Due contatti di terra anticipati

•
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110249933
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110249934
Marani
Font monospazio
Telai Han-Modular

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
NOTA:E' possibile montare i telai di questapagina anche nelle custodie fisse-passanti Han HPR "enlarged" standard:09 40 016 036809 40 024 0368



Han

Identificazione Maschio Femmina
    Codice Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR "enlarged" 
Perno guida maschio 
per custodie fisse passanti

09 40 000 9811

Han® HPR "enlarged" 
Perno guida femmina 
per custodie fisse passanti

09 40 000 9812

Han® HPR "enlarged" 
Perno guida maschio 
per custodie volanti

09 40 000 9906

Han® HPR "enlarged" 
Perno guida femmina 
per custodie volanti

09 40 000 9907

 

Caratteristiche Dettagli tecnici
  Materiale       Acciaio inox

Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno 
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400009811
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400009812
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400009906
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400009907
Marani
Font monospazio
Accessori

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
• Perni guida per il corretto allineamento delle custodie  in fase di accoppiamento.• Utilizzabili anche come sistema di codifica (anti-sbaglio).• Si utilizzano al posto delle viti di fissaggio M6 a corredo.



Appunti
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Marani
Rettangolo



Han ® 16 HPR EasyCon

Dettagli tecnici   Dettagli applicativi
• Connettori con contatti di alta corrente per il

collegamento di motori su veicoli ferroviari
• Costruzione robusta e compatta
• Assemblaggio semplice ed intuitivo

(custodie fisse e volanti ispezionabili)
• Elevata schermatura EMC
• Ampio spazio interno disponibile per i cavi

Materiale custodie pressofusione di alluminio

Superficie verniciatura a polvere	
RAL 9005 (nero)

Temperatura d'esercizio -40	°C	...	125	°C

Aggancio a vite 
(viti M6 in acciaio inox)

Telai porta-contatti materiale: acciaio inox  
Per 3 e 4 contatti 
Han HC Modular 250

materiale: acciaio inox  
Per 3 contatti 
Han HC Modular 350

materiale: acciaio inox  
Per 2 contatti 
Han HC Modular 650 

Staffe di montaggio materiale: acciaio inox 
Versioni lunghe e corte 

Pressacavi Pressacavi speciali con 
riporto dello schermo 
per cavi schermati

Grado di protezione
secondo	EN	60529
a custodie agganciate IP68

Caratteristiche elettriche 
secondo	DIN	EN	61984
per contatti	Han ®	HC	Modular	250

Corrente di lavoro 250	A 
Tensione di lavoro 2000	V

   Tensione d'isolamento a impulsi       12	kV 
 Grado di inquinamento 3

Caratteristiche elettriche 
secondo DIN	EN	61984
per contatti Han ®	HC	Modular	350

Corrente di lavoro 350	A 
Tensione di lavoro 4000	V
Tensione d'isolamento a impulsi       18	kV 
Grado di inquinamento  3

Caratteristiche elettriche 
secondo	DIN	EN	61984
per contatti Han ®	HC	Modular	650

Corrente di lavoro 650	A 
Tensione di lavoro 4000	V
Tensione d'isolamento a impulsi       18	kV 
Grado di inquinamento 3

• Studiato per applicazioni in condizioni estreme
• Possibilità di montaggio in diverse posizioni

grazie alle versatili staffe di fissaggio
• Filettature esterne per il collegamento del cavo di

terra sia su custodia fissa che volante
• Speciali pressacavi con riporto dello schermo

per il fissaggio di cavi schermati
(montaggio semplice ed intuitivo)

Caratteristiche
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Han ® 16 HPR EasyCon

09	40	016	0451

09	40	016	0951

Custodia volante

Identificazione	 Codice	          Disegno Dimensioni	in	mm

Custodia fissa	
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Marani
Font monospazio
Custodie in alluminio per contatti:Han HC Modular 250 A (3 e 4 poli)Han HC Modular 350 A (3 poli)Han HC Modular 650 A (2 poli)



Han ® 16 HPR EasyCon

19	40	016	9901

19	40	016	9902

19	40	016	9903

3	x	M25

4	x	M25

3	x	M32

09	40	016	9901

09	40	016	9902

09	40	016	9903

09	40	016	9904

Han ® 16 HPR EasyCon

Coperchi filettati per pressacavi
per	custodie fisse e volanti	
Han 16 HPR EasyCon

Identificazione	     Codice	       Disegno                                                 Dimensioni	in	mm

Il codice include:	2	distanziali	filettati (A/F	7)
	     2	viti M4
	     2	rondelle	S4

Male	 Female

Maschio	 Femmina

Telai porta-contatti
per	3	contatti	Han	®	HC	Modular	250 
in custodie Han	®	16	HPR	EasyCon	
fisse e volanti

Il codice include:		2	distanziali filettati	(A/F	7) 
    2	viti M4 
    2	rondelle	S4

per 4	contatti	Han
	
®	HC	Modular	250 

in custodie Han
	
®	16	HPR	EasyCon

	

fisse e volanti

Maschio

   Femmina

Maschio

   Femmina
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Han ® 16 HPR EasyCon

09	40	016	9911

09	40	016	9912

Han ® 16 HPR EasyCon

09	40	016	9925

09	40	016	9926

Telai porta-contatti
per 3	contatti	Han®	HC	Modular	350
in custodie Han	®	16	HPR	EasyCon	
fisse e volanti

Maschio

  Femmina

      Il codice include:	2	distanziali filettati	(A/F	7)
     4 viti	M4
     4 rondelle	S4

Male	 Female

Identificazione Codice	 Disegno Dimensioni	in	mm

Telai porta-contatti
per 2 contatti	Han	®	HC	Modular	650
in custodie Han	®	16	HPR	EasyCon	
fisse e volanti

Maschio

   Femmina

   Maschio	     Femmina

     Il kit include:	2	distanziali filettati 	(A/F	7)
2 viti	M4
2 rondelle	S4
2	viti M4	a testa svasata
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09	40	000	9925

09	40	000	9926

Han ® 16 HPR EasyConHan ® 16 HPR EasyCon

Staffe di montaggio
per custodie	Han® 16 HPR EasyCon 
fisse e volanti

Versione lunga

Il codice include:	
6	rondelle 6x18 
6	viti M6

Versione corta Il codice include:	
4	rondelle 6x18 
4	viti	M6

Identificazione Codice	       Disegno Dimensioni	in	mm
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Han ® 16 HPR EasyConHan ® 16 HPR EasyCon

19	00	000	5013

19	00	000	5019

19	00	000	5014

19	00	000	5015

19	00	000	5022

09	99	000	0334

Identificazione                                                                       Codice	     Disegno                                                    Dimensioni	in	mm

per cavi	Ø
9	-	17	mm

per cavi	Ø
13	-	21	mm

per cavi	Ø
13	-	21	mm

per cavi	Ø
17	-	22.5	mm

per cavi	Ø
16	-	28	mm

Pressacavi (con riporto dello schermo)
M25

M32

Utensile per l'assemblaggio 
degli anelli elastici blocca-schermo
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Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

250 A   2.000 V   12 kV   3

Corrente d’esercizio 250 A
Tensione d’esercizio 2000 V
Tensione di prova  12 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento     ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 50 mm² 
③ Sezione conduttori 70 mm² 
 4 contatti in custodie Han® 24 HPR 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Estrattore 09 99 000 0332 vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 250
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Inserti isolanti per contatti 
TC 250 a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

10 ... 70 09 11 001 3021 09 11 001 3121

Diametro max dell’isolante 18 mm

Contatti TC 250 
Collegamento a crimpare 
Superficie contatti:
Argentati

 

10
16
25
35
50
70

09 11 000 6184
09 11 000 6185
09 11 000 6126
09 11 000 6127
09 11 000 6128
09 11 000 6129

09 11 000 6284
09 11 000 6285
09 11 000 6226
09 11 000 6227
09 11 000 6228
09 11 000 6229

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

Contatti di TERRA TC 250 
Collegamento a crimpare
  

16
35

09 11 000 6190
09 11 000 6104

09 11 000 6290
09 11 000 6204

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 250

250 A   2.000 V   12 kV   3
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Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

• Approvazioni UL per contatti a vite e vite assiale

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

350 A   2.000 V   12 kV   3

Corrente d’esercizio 350 A
Tensione d’esercizio 2000 V
Tensione di prova  12 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 50 mm² 
③ Sezione conduttori 70 mm² 
④ Sezione conduttori 95 mm² 
⑤ Sezione conduttori 120 mm² 
 Tre contatti in custodie Han® 24 HPR 

Curva di carico
Collegamento a vite assiale
Collegamento a vite

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 50 mm² 
② Sezione conduttori 70 mm² 
③ Sezione conduttori 95 mm² 
④ Sezione conduttori 120 mm² 
 Tre contatti in custodie Han® 24 HPR 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Caratteristiche elettriche - fino a 350 A  4000 V  18 kV  3 
utilizzando l’adattatore esagonale e il pressacavo HARTING (a 
garanzia del rispetto delle distanze di isolamento)

Resistenza di contatto (contatto crimp): ≤ 0.3 mOhm

Resistenza di contatto (contatti a vite): ≤ 0.2 mOhm

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.2 mOhm

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 5) vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 350
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

25 ... 120 09 11 001 3001 09 11 001 3101

Diametro max dell’isolante 22 mm

Contatti TC 350 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

25
35
50
70
95
120

09 11 000 6139
09 11 000 6140
09 11 000 6141
09 11 000 6142
09 11 000 6143
09 11 000 6144

09 11 000 6239
09 11 000 6240
09 11 000 6241
09 11 000 6242
09 11 000 6243
09 11 000 6244

 
Per cavi flessibili a trefoli
secondo IEC 60228 classe 5
 
Zona di crimpatura
secondo DIN 46235

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 350

350 A   2.000 V   12 kV   3

35 09 11 000 6172 09 11 000 6272
Contatti TC 350 
Contatti di terra 
Collegamento a crimpare 
Superficie contatti:
Argentati
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular 
Collegamento a vite per capicorda 
Superficie contatti:
Argentati

 

35 ... 120 09 11 001 2655 09 11 001 2755

Coppia di serraggio 14 Nm.
Capicorda ≤ 120 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 17 mm.

Contatti TC 350 
Contatti di terra, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

120 09 11 000 6158 09 11 000 6258

Coppia di serraggio 14 Nm
Capicorda ≤ 120 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 17 mm.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 350 

350 A   2.000 V   12 kV   3
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

35 ... 70
95 ... 120

09 11 001 2651
09 11 001 2652

09 11 001 2751
09 11 001 2752

Coppia di serraggio

Diametro max dell’isolante: 19.5 mm
Lunghezza di spellatura: 19...20 mm

Contatto di terra, 
Collegamento a vite assiale 

 

35 ... 70 09 11 000 6156 09 11 000 6256

Coppia di serraggio

Lunghezza di spellatura: 19...20 mm

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 350 

350 A   2.000 V   12 kV   3
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Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

• Approvazioni UL per contatti a vite e vite assiale

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

650 A   4.000 V   18 kV   3

Corrente d’esercizio 650 A
Tensione d’esercizio 4000 V
Tensione di prova  18 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 70 mm² 
② Sezione conduttori 95 mm² 
③ Sezione conduttori 120 mm² 
④ Sezione conduttori 150 mm² 
⑤ Sezione conduttori 185 mm² 
⑥ Sezione conduttori 240 mm² 

Curva di carico
Collegamento a vite / vite assiale

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Sezione conduttori 70 mm² 
② Sezione conduttori 95 mm² 
③ Sezione conduttori 120 mm² 
④ Sezione conduttori 150 mm² 
⑤ Sezione conduttori 185 mm² 
⑥ Sezione conduttori 240 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto (contatto crimp): ≤ 0.3 mOhm

Resistenza di contatto (contatti a vite): ≤ 0.2 mOhm

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.2 mOhm

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 8) vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 650
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

70 ... 240 09 11 001 3012 09 11 001 3112

Diametro max dell’isolante 70...185 mm²: 27 
mm
Diametro max dell’isolante 240 mm²: 32 mm

Contatti TC 650 , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

70
95
120
150
185
240

09 11 000 6161
09 11 000 6162
09 11 000 6163
09 11 000 6164
09 11 000 6165
09 11 000 6168

09 11 000 6261
09 11 000 6262
09 11 000 6263
09 11 000 6264
09 11 000 6265
09 11 000 6268

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 650

650 A   4.000 V   18 kV   3
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite per capicorda 
Superficie contatti:
Argentati

 

70 ... 240 09 11 001 2675 09 11 001 2775

Coppia di serraggio: 16 ... 18 Nm
Capicorda ≤ 240 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 24 mm.

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

70 ... 120
150 ... 185

09 11 001 2671
09 11 001 2672

09 11 001 2771
09 11 001 2772

Coppia di serraggio

Lunghezza di spellatura: 23 ... 25 mm
Diametro max dell’isolante: 26.5 mm

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 650 

650 A   4.000 V   18 kV   3
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Note
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Han ® 22 HPR slim

Caratteristiche                                      Dettagli tecnici
Specifiche                               DIN EN 61984 
   DIN EN 60664-1

Custodie
	 Materiale                                        pressofusione di alluminio
	 Colore                                             RAL	9005	(nero)
 Superficie
	 -	verniciatura                               a polvere epossidica

   Aggancio
	 -	a vite                                          M6
 - Materiale                                   acciaio inox
 - coppia di serraggio                    4 Nm
Guarnizioni                                    NBR
Coppia di serraggio viti 
di terra esterne                               15	Nm

Telai porta-contatti
 Materiale                                         acciaio inox
	 Numero di poli                                  4 contatti  
	 	 	 	Han HC Modular	250
 Coppia di serraggio viti 
	 di fissaggio dei telai                          0.5	Nm

Staffe di montaggio 
 Materiale                                         acciaio inox
 Coppia di serraggio viti 
	 delle staffe                                       6	Nm

	 Temperatura d'esercizio                  -40	°C	...	+125	°C
	 Grado di protezione 
	 secondo	DIN	EN	60529 
	 a custodie agganciate                     IP66	/	IP68	/	IP69K
	 Caratteristiche elettriche	 
	 secondo	DIN	EN	61984 
	 per contatti	Han ®	HC	Modular	250 
	 	 Corrente di lavoro                                 250	A 
	 	 Tensione di lavoro                                2000	V 
	 	 Tensione d'isolamento a impulsi          12	kV 
	 	 Grado di inquinamento                          3

•	 	Compact	and	flat	design,	thereby	space-saving	
hood	and	housing

•	 	Optimised	for	up	to	4	x	Han ®	HC	Modular	250 
contacts

•	 	Proven	characteristics	of	Han ®	HPR	hood	and 
housing	series

•	 	Variable	installation	possibilities	due	to	separate	
mounting	panels

•	 	External	PE	termination	on	hood	and	surface	
mounted	housing
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Custodie in alluminioper contatti Han HC Modular 250 A (4 poli)



4 x M2019 40 022 0470

4 x M2019 40 022 0970

-09 40 022 9901

-09 40 022 9902

	                                                                                                 Uscita 
Identificazione	         Codice	       cavo                                                         Dimensioni	in	mm

Custodia volante 
uscita diritta

Custodia fissa 
uscita diritta

Per 4 contatti Han ®	HC	Modular	250 
(montaggio in custodia fissa e volante)

Per 4 contatti Han ®	HC	Modular	250 
(montaggio in custodia fissa e volante)

Han ® 22 HPR slim

Han ® 22 HPR slim

Han ® 22 HPR slim

Telaio porta-contatti femmina

Telaio porta-contatti maschio
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09 40 022 9920

Han ® 22 HPR slim

Identificazione	     Codice	      Disegno                                                Dimensioni	in	mm

Il codice comprende 2 staffe come in figura

Staffe di montaggio
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Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

250 A   2.000 V   12 kV   3

Corrente d’esercizio 250 A
Tensione d’esercizio 2000 V
Tensione di prova  12 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 50 mm² 
③ Sezione conduttori 70 mm² 
 4 contatti in custodie Han® 24 HPR 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Estrattore 09 99 000 0332 vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 250
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Inserti isolanti per contatti 
TC 250 a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

10 ... 70 09 11 001 3021 09 11 001 3121

Diametro max dell’isolante 18 mm

Contatti TC 250 
Collegamento a crimpare 
Superficie contatti:
Argentati

 

10
16
25
35
50
70

09 11 000 6184
09 11 000 6185
09 11 000 6126
09 11 000 6127
09 11 000 6128
09 11 000 6129

09 11 000 6284
09 11 000 6285
09 11 000 6226
09 11 000 6227
09 11 000 6228
09 11 000 6229

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

Contatti di TERRA TC 250 
Collegamento a crimpare
  

16
35

09 11 000 6190
09 11 000 6104

09 11 000 6290
09 11 000 6204

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 250

250 A   2.000 V   12 kV   3
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Note
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni con elevate esigenze di 

schermatura EMC
• Assemblaggio semplice e sicuro grazie alle custodie 

ispezionabili
• Staffe di montaggio per diverse possibilità di assemblaggio
• Possibilità di collegamento esterno del cavo di terra su

custodia fissa e volante
• Ideale per il collegamento di motori in applicazioni ferroviarie
• Collegamento sicuro ed ispezionabile dello schermo

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio  4 Nm
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla 
corrosione

Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
Materiale (accessori) Metallo, acciaio inox
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DNV GL
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Pinza 09 99 000 0334 per anelli blocca schermo

Han 
HC 

Han® 24 HPR EasyCon
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® 24 HPR EasyCon 
Custodia volante

09 40 024 0451

Coppia di serraggio viti di aggancio
del coperchio: 6 Nm 
 
Coppia di serraggio vite PE esterna: 15 Nm

Han® 24 HPR EasyCon 
Custodia fissa diritta da pannello

09 40 024 0951

Coppia di serraggio viti di aggancio
del coperchio: 6 Nm
 
Coppia di serraggio vite PE esterna: 15 Nm

Han 
HC 

Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 HPR
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Han® 24 HPR EasyCon 
Custodia fissa-passante maggiorata 09 40 024 0368

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240451
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240951
Marani
Font monospazio
Custodie in alluminio per contatti:Han HC Modular 250 A (4 poli)Han HC Modular 350 A (3 e 4 poli)Han HC Modular 650 A (3 poli)



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® 24 HPR EasyCon 
Coperchi filettati per pressacavi
per custodie fisse e volanti  
 

 

3x M25
3x M32
4x M25

19 40 024 9901
19 40 024 9903
19 40 024 9902

Staffe di montaggio, 
versione lunga, 
Confezione:
6 x viti M6,
6 x rondelle SK S6

09 40 000 9925

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 6 Nm

Staffe di montaggio, 
versione corta, 
Confezione:
4x viti M6,
4 x rondelle SK S6

09 40 000 9926

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 6 Nm

Han 
HC 

Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 HPR
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1x M50 19 40 024 9918

1x M63     19 40 024 9909

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400249901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400249903
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400249902
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009925
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009926
Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Telaio 
per inserti maschio,  
4x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25

09 40 024 9903

Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio 
per inserti femmina,  
4x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25

09 40 024 9904

Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
2 x distanziali (A/F 7),
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4

09 40 024 9911

Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
2 x distanziali (A/F 7),
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4

09 40 024 9912

Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Han 
HC 

Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 HPR
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249903
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249904
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249911
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249912


Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Telaio 
per inserti maschio,  
4x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
2 x distanziali (A/F 7),
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x tubetto termoretraibile

09 40 024 9913

Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio
per inserti femmina,  
4x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
2 x distanziali (A/F 7),
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x tubetto termoretraibile

09 40 024 9914

Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 650, 
Confezione:
2 x distanziali (A/F 7),
2 x viti M4,
2 x rondelle SK S4,
2 x controdado piatto M4

09 40 024 9921

Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio Viti di fissaggio M4: 1.5 Nm
Coppia di serraggio viti M4: 1.5 Nm

Telaio
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 650, 
Confezione:
2 x distanziali (A/F 7),
2 x viti M4,
2 x rondelle SK S4,
2 x controdado piatto M4

09 40 024 9922

Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm
Coppia di serraggio viti M4: 1.5 Nm

Han 
HC 

Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 HPR
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249913
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249914
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249921
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249922


Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

  
 
   
  
 
 
 
 
 

Han 
HC 

Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 HPR
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Coppia di serraggio distanziali: 6 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm
Coppia di serraggio viti M4: 1.5 Nm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249931
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249932
Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 40 024 9933Marchiatura A … HLa confezione include anche (oltre al telaio):2 x M4/M5 distanziali (A/F 7),2 x M5/M6 distanziali (A/F 7),2 x viti M3, 2 viti M4,2 x rondelle SK S4,2 x blocchetti PE (M+F)

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Nota:Solo per custodie Han 24 HPR EasyCon09 40 024 0451 e 09 40 024 0951

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 40 024 9934Marchiatura a … hLa confezione include anche (oltre al telaio):2 x M4/M5 distanziali (A/F 7),2 x M5/M6 distanziali (A/F 7),2 x viti M3, 2 viti M4,2 x rondelle SK S4,2 x blocchetti PE (M+F)

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Nota:Solo per custodie Han 24 HPR EasyCon09 40 024 0451 e 09 40 024 0951

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante, 
Versione larga

09 40 024 0368

Contro-telaio interno di rinforzo per 
custodie fisse-passanti Han® HPR  
(opzionali)

09 40 000 9955

Telaio 
per inserti maschio,  
4x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25,
4 x rondelle SK S6

09 11 000 9927

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm

Telaio
per inserti femmina,  
4x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25,
4 x rondelle SK S6

09 11 000 9928

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm

Han 
HC 

Custodia fissa maggiorata per Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 B

Custodie per applicazioni gravose (outdoor)
Aggancio a vite
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240368
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009955
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009927
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009928


Identificazione Codice
Disegni 

Telaio 
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25,
4 x rondelle SK S6

09 11 000 9931

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm 
 

Telaio 
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 250, 
Confezione:
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25,
4 x rondelle SK S6

09 11 000 9932

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm

Telaio
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25

09 11 000 9957

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Han 
HC 

Custodie maggiorate Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 B
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09 11 000 9958

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 25

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009931
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009932
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009943
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009944
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009957


Identificazione Codice
Disegni 

 
   
  
 
 
 
 
 
 

Telaio
per inserti maschio,  
4x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35,
4 x tubetto termoretraibile

09 11 000 9964

Telaio
per inserti femmina,  
4x Han® HC Modular 350, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35,
4 x tubetto termoretraibile

09 11 000 9965

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

Telaio
per inserti maschio,  
3x Han® HC Modular 650, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35

09 11 000 9973

Han 
HC 

Custodie maggiorate Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 B
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Telaio
per inserti femmina,  
3x Han® HC Modular 650, 
Confezione:
4 x viti M4,
4 x rondelle SK S4,
4 x rondelle SK S6,
4 x viti con bordo M6 x 20,
4 x viti con bordo M6 x 35

09 11 000 9974

Coppia di serraggio viti di fissaggio M6: 10 Nm
Coppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1.5 Nm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009958
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009964
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009965
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009973


Identificazione Codice
Disegni 

 
   
  
 
 
 
 
 
 

Han 
HC 

Custodie maggiorate Han® 24 HPR EasyCon Taglia 24 B
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009974
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009935
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009936
Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 11 024 9933Marchiatura A … HLa confezione include anche (oltre al telaio):1 x blocchetto PE maschio,1 x blocchetto PE femmina,2 x viti M3,4 x rondelle SK S6,4 x viti a brugola M6 x 304 x viti a brugola M6 x 40

Marani
Font monospazio
Nota:Montaggio solo in custodia fissa-passantemaggiorata 09 40 024 0368

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 11 024 9934Marchiatura a … hLa confezione include anche (oltre al telaio):1 x blocchetto PE maschio,1 x blocchetto PE femmina,2 x viti M3,4 x rondelle SK S6,4 x viti a brugola M6 x 304 x viti a brugola M6 x 40

Marani
Font monospazio
Nota:Montaggio solo in custodia fissa-passantemaggiorata 09 40 024 0368

Marani
Timbro



Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Han® 24 HPR EasyCon, 
Pressacavi EMC con anello 
elastico per bloccaggio schermo
Coppia di serraggio: 10 Nm

M25
M25

9 ... 17
13 ... 21

19 00 000 5013
19 00 000 5019

Han® 24 HPR EasyCon 
Pressacavi EMC con anello 
elastico per bloccaggio schermo 
Coppia di serraggio: 20 Nm

M32
M32
M32

13 ... 21
16 ... 28
17 ... 22,5

19 00 000 5014
19 00 000 5022
19 00 000 5015

Han 
HC 

Pressacavi per Han® 24 HPR EasyCon

Caratteristiche
• Collegamento sicuro ed ispezionabile dello schermo

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) EPDM
Materiale (pressacavi) Ottone nichelato
Materiale (anello di aggancio) Poliammide
RoHS Conforme 

 

Utensile per l'assemblaggio
degli anelli elastici blocca-schermo                                                     09 99 000 0334 

14
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000005013
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000005019
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000005014
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000005022
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000005015


Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

250 A   2.000 V   12 kV   3

Corrente d’esercizio 250 A
Tensione d’esercizio 2000 V
Tensione di prova  12 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 50 mm² 
③ Sezione conduttori 70 mm² 
 4 contatti in custodie Han® 24 HPR 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Estrattore 09 99 000 0332 vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 250
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Marani
Font monospazio
EN45545-2 (R22 / HL3)NFPA130SMTP 800-C  |  ASTM E 162:2013  |  ASTM E 662:2013)

Marani
Font monospazio
(impulsi)



Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Inserti isolanti per contatti 
TC 250 a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

10 ... 70 09 11 001 3021 09 11 001 3121

Diametro max dell’isolante 18 mm

Contatti TC 250 
Collegamento a crimpare 
Superficie contatti:
Argentati

 

10
16
25
35
50
70

09 11 000 6184
09 11 000 6185
09 11 000 6126
09 11 000 6127
09 11 000 6128
09 11 000 6129

09 11 000 6284
09 11 000 6285
09 11 000 6226
09 11 000 6227
09 11 000 6228
09 11 000 6229

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

Contatti di TERRA TC 250 
Collegamento a crimpare
  

16
35

09 11 000 6190
09 11 000 6104

09 11 000 6290
09 11 000 6204

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 250

250 A   2.000 V   12 kV   3
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013021
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006184
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006185
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006128
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006129
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006284
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006285
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006228
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006229
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006190
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006204


Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

• Approvazioni UL per contatti a vite e vite assiale

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

350 A   2.000 V   12 kV   3

Corrente d’esercizio 350 A
Tensione d’esercizio 2000 V
Tensione di prova  12 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, Poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 35 mm² 
② Sezione conduttori 50 mm² 
③ Sezione conduttori 70 mm² 
④ Sezione conduttori 95 mm² 
⑤ Sezione conduttori 120 mm² 
 Tre contatti in custodie Han® 24 HPR 

Curva di carico
Collegamento a vite assiale
Collegamento a vite

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 50 mm² 
② Sezione conduttori 70 mm² 
③ Sezione conduttori 95 mm² 
④ Sezione conduttori 120 mm² 
 Tre contatti in custodie Han® 24 HPR 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Caratteristiche elettriche - fino a 350 A  4000 V  18 kV  3 
utilizzando l’adattatore esagonale e il pressacavo HARTING (a 
garanzia del rispetto delle distanze di isolamento)

Resistenza di contatto (contatto crimp): ≤ 0.3 mOhm

Resistenza di contatto (contatti a vite): ≤ 0.2 mOhm

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.2 mOhm

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 5) vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 350
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Marani
Font monospazio
EN45545-2 (R22 / HL3)NFPA130SMTP 800-C  |  ASTM E 162:2013  |  ASTM E 662:2013)

Marani
Font monospazio
(impulsi)



Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

25 ... 120 09 11 001 3001 09 11 001 3101

Diametro max dell’isolante 22 mm

Contatti TC 350 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

25
35
50
70
95
120

09 11 000 6139
09 11 000 6140
09 11 000 6141
09 11 000 6142
09 11 000 6143
09 11 000 6144

09 11 000 6239
09 11 000 6240
09 11 000 6241
09 11 000 6242
09 11 000 6243
09 11 000 6244

 
Per cavi flessibili a trefoli
secondo IEC 60228 classe 5
 
Zona di crimpatura
secondo DIN 46235

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 350

350 A   2.000 V   12 kV   3

35 09 11 000 6172 09 11 000 6272
Contatti TC 350 
Contatti di terra 
Collegamento a crimpare 
Superficie contatti:
Argentati
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110013101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006139
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006140
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006141
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006142
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006143
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006144
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006239
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006240
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006241
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006242
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006243
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006244


Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular 
Collegamento a vite per capicorda 
Superficie contatti:
Argentati

 

35 ... 120 09 11 001 2655 09 11 001 2755

Coppia di serraggio 14 Nm.
Capicorda ≤ 120 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 17 mm.

Contatti TC 350 
Contatti di terra, 
Collegamento a vite, 
Superficie contatti:
Argentati

 

120 09 11 000 6158 09 11 000 6258

Coppia di serraggio 14 Nm
Capicorda ≤ 120 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 17 mm.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 350 

350 A   2.000 V   12 kV   3
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012655
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012755
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006158
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006258


Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

35 ... 70
95 ... 120

09 11 001 2651
09 11 001 2652

09 11 001 2751
09 11 001 2752

Coppia di serraggio

Diametro max dell’isolante: 19.5 mm
Lunghezza di spellatura: 19...20 mm

Contatto di terra, 
Collegamento a vite assiale 

 

35 ... 70 09 11 000 6156 09 11 000 6256

Coppia di serraggio

Lunghezza di spellatura: 19...20 mm

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 350 

350 A   2.000 V   12 kV   3
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012651
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110012652
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Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

• Approvazioni UL per contatti a vite e vite assiale

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

650 A   4.000 V   18 kV   3

Corrente d’esercizio 650 A
Tensione d’esercizio 4000 V
Tensione di prova  18 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 70 mm² 
② Sezione conduttori 95 mm² 
③ Sezione conduttori 120 mm² 
④ Sezione conduttori 150 mm² 
⑤ Sezione conduttori 185 mm² 
⑥ Sezione conduttori 240 mm² 

Curva di carico
Collegamento a vite / vite assiale

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Sezione conduttori 70 mm² 
② Sezione conduttori 95 mm² 
③ Sezione conduttori 120 mm² 
④ Sezione conduttori 150 mm² 
⑤ Sezione conduttori 185 mm² 
⑥ Sezione conduttori 240 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto (contatto crimp): ≤ 0.3 mOhm

Resistenza di contatto (contatti a vite): ≤ 0.2 mOhm

Resistenza di contatto vite assiale: ≤ 0.2 mOhm

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Chiave esagonale (A/F 8) vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 650
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Marani
Font monospazio
EN45545-2 (R22 / HL3)NFPA130SMTP 800-C  |  ASTM E 162:2013  |  ASTM E 662:2013)

Marani
Font monospazio
(impulsi)



Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

70 ... 240 09 11 001 3012 09 11 001 3112

Diametro max dell’isolante 70...185 mm²: 27 
mm
Diametro max dell’isolante 240 mm²: 32 mm

Contatti TC 650 , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

70
95
120
150
185
240

09 11 000 6161
09 11 000 6162
09 11 000 6163
09 11 000 6164
09 11 000 6165
09 11 000 6168

09 11 000 6261
09 11 000 6262
09 11 000 6263
09 11 000 6264
09 11 000 6265
09 11 000 6268

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 650

650 A   4.000 V   18 kV   3
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite per capicorda 
Superficie contatti:
Argentati

 

70 ... 240 09 11 001 2675 09 11 001 2775

Coppia di serraggio: 16 ... 18 Nm
Capicorda ≤ 240 mm²
Al fine di applicare la coppia di serraggio 
adeguata, trattenere il contatto con una 
chiave da 24 mm.

Han® HC Modular , 
Collegamento a vite assiale, 
Superficie contatti:
Argentati

 

70 ... 120
150 ... 185

09 11 001 2671
09 11 001 2672

09 11 001 2771
09 11 001 2772

Coppia di serraggio

Lunghezza di spellatura: 23 ... 25 mm
Diametro max dell’isolante: 26.5 mm

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 650 

650 A   4.000 V   18 kV   3
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Identificazione            Filettatura pressacavo           Codice
       Disegno 

                (dimensioni in mm)

Han® HPR EasyCon Short 
Custodia volante 
(corpo custodia aperto)

09 40 024 0454

Han® HPR EasyCon Short 
Coperchio filettato 
per uscita cavi diritta  
 

1x M50 19 40 024 9918

Han® HPR EasyCon Short 
Coperchio filettato 
per uscita cavi angolata  
  
 

1x M50 19 40 024 9928

Han

Han® 24 HPR EasyCon short  Taglia 24 HPR

Custodia volante in alluminio per
inserti monoblocco e sistema Han-Modular
 
Aggancio a vite 

Caratteristiche
• La custodia in due parti offre facilità di assemblaggio e  

possibilità di ispezione dei cavi e delle schermature  
una effettuati i collegamenti.

• Maggiore spazio per i cavi rispetto alle custodie Han® HPR 
standard. Sviluppato per realizzare i collegamenti tra
carrozze in applicazioni ferroviarie.

•   Compatibile con inserti monoblocco e sistema Han-Modular®.
• Compatibile con tutte le custodie fisse Han® HPR 

(passanti e da pannello).
• Disponibilità di accessori per il collegamento degli schermi  

e per aumentare il fissaggio meccanico dei cavi.

Dettagli tecnici
Temperatura d'esercizio                -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio viti 
di aggancio

 4 Nm

Grado di protezione  
secondo IEC 60529

IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to 
ISO 20653

Grado di protezione  
secondo UL 50 / UL 50E

4, 4X, 12 (Nema type)

Materiale (custodie)    Pressofusione di alluminio  
resistente alla corrosione

Trattamento superficiale   Verniciatura a polvere epossidica
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)    NBR
Materiale (agganci)         Acciaio inox

Specifiche e approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL
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1x M63     19 40 024 9909

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09400240454
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19400249918
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19400249928
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® 24 HPR EasyCon 
Custodia fissa-passante standard

09 40 024 0311

Han® 24 HPR EasyCon 
Custodia fissa diritta da pannello

09 40 024 0951

Coppia di serraggio viti di aggancio
del coperchio: 6 Nm
 
Coppia di serraggio vite PE esterna: 15 Nm

Han 
HC 

Han® 24 HPR EasyCon Short Taglia 24 HPR
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Han® 24 HPR EasyCon 
Custodia fissa-passante maggiorata 09 40 024 0368

  
  
 
   
 

                            09 40 024 9951

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240451
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240951
Marani
Font monospazio
Custodie fisse compatibili

Marani
Font monospazio
Han® HPR EasyCon ShortAdattatore per il montaggio di:- inserti monoblocco- telai Han-Modular a 6 postiIl codice comprende:2x distanziali M4/M5 (A/F 7),2x distanziali M5/M6 (A/F 7),2x viti M4,2x rondelle SK S4
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Identificazione Codice
Disegni 

Modu-
lar

Han® 24 HPR EasyCon Short Taglia 24 HPR

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400249932
Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 40 024 9935Marchiatura A … HLa confezione include anche (oltre al telaio):2 x M4/M5 distanziali (A/F 7),2 x M5/M6 distanziali (A/F 7),2 x viti M3, 2 viti M4,2 x rondelle SK S4,2 x blocchetti PE (M+F)

Marani
Font monospazio
Nota:Solo per custodia volanteHan 24 HPR EasyCon Short

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 40 024 9936Marchiatura a … hLa confezione include anche (oltre al telaio):2 x M4/M5 distanziali (A/F 7),2 x M5/M6 distanziali (A/F 7),2 x viti M3, 2 viti M4,2 x rondelle SK S4,2 x blocchetti PE (M+F)

Marani
Font monospazio
Nota:Solo per custodia volanteHan 24 HPR EasyCon Short

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Coppia di serraggio distanziali: 6 NmCoppia di serraggio viti di fissaggio M4: 1,5 NmCoppia di serraggio viti M4: 1,5 Nm 

Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 11 024 9933Marchiatura A … HLa confezione include anche (oltre al telaio):1 x blocchetto PE maschio,1 x blocchetto PE femmina,2 x viti M3,4 x rondelle SK S6,4 x viti a brugola M6 x 304 x viti a brugola M6 x 40

Marani
Font monospazio
Nota:Montaggio solo in custodia fissa-passantemaggiorata 09 40 024 0368

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 11 024 9934Marchiatura a … hLa confezione include anche (oltre al telaio):1 x blocchetto PE maschio,1 x blocchetto PE femmina,2 x viti M3,4 x rondelle SK S6,4 x viti a brugola M6 x 304 x viti a brugola M6 x 40

Marani
Font monospazio
Nota:Montaggio solo in custodia fissa-passantemaggiorata 09 40 024 0368

Marani
Timbro



Han 
HC 

Han® 24 HPR EasyCon Short Taglia 24 B

14
·
112

Archetto di terra per custodie Han 24 HPR EasyCon in combinazione
con telaio Han-Modular per 8 moduli singoli

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009974
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009935
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110009936
Marani
Timbro

Marani
Timbro



Note
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• Custodie in due parti per assemblaggio semplice
• Telai distinti per contatti Han HC Modular e per
sistema Han-Modular	® offrono molteplici
possibilità di connessioni di potenza ed ausiliarie
•	Custodie con filettature esterne per viti di terra
(con sede conduttiva predisposta)
•	Studiato appositamente per la realizzazione
di jumpers di potenza (motori) ed ausiliari in
testata piatta (forma ergonomica)

• Elevata schermatura EMC
• Collegamento sicuro ed ispezionabile della calza
di schermo dei cavi schermati
•	Robusto e perfetto in ogni condizione applicativa
(per treni veloci, regionali e di manutenzione)

1) Componenti sistema Han-Modular	®
Vedi capitolo 6 del catalogo: Connettori Industriali  Han ®

2) Contatti 	Han-HC	® Modular
Vedi capitolo 14 del catalogo: Connettori Industriali Han ®

3) Utensile per assemblaggio pressacavi schermati (09990000334)
Vedi capitolo 90 del catalogo: Connettori Industriali Han ®

Dettagli tecnici	

Informazioni utili

Temperatura d'esercizio -40	°C	...	125	°C

Grado di protezione		
secondo	DIN	40050 IP69K

Grado di protezione		
secondo	DIN	DIN	60529 IP65	/	IP68

Coppia di serraggio viti 4	Nm

Materiale(custodie) pressofusione di alluminio	
resistente alla corrosione

Superficie (custodie)            verniciatura a polvere epossidica

Colour	 RAL	9005	(nero)

Materiale (agganci)	           viteria in acciaio inox

Materiale (guarnizioni) NBR

Materiale	accessori	   acciaio inox

Caratteristiche

Han	®	34	HPR	EasyCon per jumpers (versione ANGOLATA)
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09	40	134	0601

19	40	134	0623

19	40	134	0643

Han	®	34	HPR	EasyCon		
Custodia volante angolata	
(parte inferiore) - Aggancio a vite	

2	x	M40	

4	x	M40

Han	®	34	HPR	EasyCon per jumpers (custodia volante angolata)

Han	®	34	HPR	EasyCon	
Custodia volante angolata		
(parte superiore) - Aggancio a vite

Identificazione	    Codice	      Disegno Dimensioni	in	mm

Coppia di serraggio viti	
di terra esterne:	15	Nm

Custodia volante ANGOLATA

Coppia di serraggio viti dei telai porta-contatti:	4	Nm

Coppia di serraggio viti di aggancio:	6	Nm

filettatura	
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09	40	134	0951

19	40	134	9923	
19	40	134	9943

2	x	M40	
4	x	M40

Han	®	34	HPR	EasyCon per jumpers (custodia fissa verticale)			

Han	®	34	HPR	EasyCon	
Custodia fissa verticale.	
Aggancio a vite

Han	®	34	HPR	EasyCon	
Coperchi filettati per
pressacavi.	
Per custodia fissa.	
Montaggio a vite

Identificazione	  Uscite cavi	      Codice Disegno Dimensioni	in	mm
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Han	®	34	HPR	EasyCon	
Serracavo a ghigliottina
per connettore volante
(montare sulla staffa di 
aggancio 09 40 034 9941)

09 40 034 9952

Han	®	34	HPR	EasyCon	
Serracavo a ghigliottina
per connettore fisso
(montare sulla staffa di 
aggancio 09 40 034 9941)

09 40 034 9951

Per cavi diametro
36,2÷37,2 mm

Per cavi diametro
28,9÷30,9 mm

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Beng	Artikelnummer	 Zeichnung	 Maße

09	11	034	9973

09	40	034	9942

09	40	034	9941

09	11	034	9974

Staffa di aggancio per	
custodia fissa Han	®	34	HPR	EasyCon
(aggancio in verticale su testata piatta)

Staffa di aggancio per	
custodia volante Han	®	34	HPR	EasyCon
Per il fissaggio dell'insieme:	
09	40	134	0601	+	19	40	134	06X3

Telai porta-contatti per custodie	
VOLANTI ANGOLATE Han	®	34	HPR
(19 40 134 06x3)
Per 4 contatti HC 650 A

Han	®	34	HPR	EasyCon

Identificazione	                                    Codice	     Disegno Dimensioni	in	mm

2) Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 14 del catalogo Connettori Industriali	Han	®
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Marani
Font monospazio
Per contatti femmina

Marani
Font monospazio
Per contatti maschio



09	11	034	9977

Staffa per il collegamento degli schermi
Montaggio in custodie VOLANTI		
ANGOLATE  09	40	134	06X3

Han	®	34	HPR	EasyCon

Indicazioni per l'assemblaggio

Identificazione	    Codice	     Disegno Dimensioni	in	mm
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Bezeichnung	 	Artikelnu             mmer	 Zeichnung	 Maße	in	m

09	11	034	9975

09	11	034	9976

09	11	000	8119	

09	11	000	8118

09	40	034	9901

	Identificazione    Codice	               Disegno         Dimensioni in mm

Han	®	34	HPR	EasyCon

Telaio porta-moduli	(marcatura a-l)
per custodie VOLANTI ANGOLATE
Han	®	34	HPR (19 40 034 06X3)
Per 12 moduli singoli Han-Modular (1)

Telaio porta-moduli (marcatura A-L)
per custodie VOLANTI ANGOLATE
Han	®	34	HPR (19 40 034 06X3)
Per 12 moduli singoli Han-Modular (1)

Capicorda a crimpare per contatti HC	
in custodia VOLANTE	09	40	134	0601	

		185	mm²	

150	mm²	

Cappuccio isolante di protezione per	
capicorda 09	11	000	8118	e 8119

1) Per inserti Han-Modular	® vedi capitolo 6 del catalogo Connettori Industriali Han	®

14
·

119



Bezeichnung	 	A rtikelnummer 

09	40	034	9924

09	40	034	9923

	Identificazione   Codice	      Disegno	 Dimensioni in mm

Han	®	34	HPR	EasyCon

Telai porta-contatti per custodia
FISSA verticale  09 40 134 0951.
Per 4 contatti HC 650 A	

Telaio porta-moduli (marcatura a-l)	per
custodia FISSA verticale 09 40 134 0951	
Per 12 moduli singoli Han-Modular

Telaio porta-moduli (marcatura A-L) per	
custodia FISSA verticale 09 40 134 0951	
Per 12 moduli singoli Han-Modular

09	40	034	9931

09	40	034	9932

Per inserti  Han-Modular	® vedi capitolo 6 del catalogo Connettori Industriali	Han	®
Per contatti HC vedi capitolo 14 del catalogo Connettori Industriali Han	®

19 00 000 5032
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Marani
Font monospazio
Pressacavo EMC con anello elasticoper bloccaggio schermo.Filettatura M40.EMSKV 40-50, A/F 51EMC-HV-ES

Marani
Font monospazio
Per contatti femmina

Marani
Font monospazio
Per contatti maschio



Note
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• Custodie in due parti per assemblaggio semplice
• Telai distinti per contatti Han HC Modular e per
sistema Han-Modular	® offrono molteplici
possibilità di connessioni di potenza ed ausiliarie
•	Custodie con filettature esterne per viti di terra
(con sede conduttiva predisposta)
•	Studiato appositamente per la realizzazione
di jumpers di potenza (motori) ed ausiliari
principalmente in posizione sotto-cassa

• Elevata schermatura EMC
• Collegamento sicuro ed ispezionabile della calza
di schermo dei cavi schermati
•	Robusto e perfetto in ogni condizione applicativa
(per treni veloci, regionali e di manutenzione)

1) Componenti sistema Han-Modular	®
Vedi capitolo 6 del catalogo: Connettori Industriali  Han ®

2) Contatti 	Han-HC	® Modular
Vedi capitolo 14 del catalogo: Connettori Industriali Han ®

3) Utensile per assemblaggio pressacavi schermati (09990000334)
Vedi capitolo 90 del catalogo: Connettori Industriali Han ®

Dettagli tecnici	

Informazioni utili

Temperatura d'esercizio -40	°C	...	125	°C

Grado di protezione		
secondo	DIN	40050 IP69K

Grado di protezione		
secondo	DIN	DIN	60529 IP65	/	IP68

Coppia di serraggio viti 4	Nm

Materiale(custodie) pressofusione di alluminio	
resistente alla corrosione

Superficie (custodie)            verniciatura a polvere epossidica

Colour	 RAL	9005	(nero)

Materiale (agganci)	           viteria in acciaio inox

Materiale (guarnizioni) NBR

Materiale	accessori	   acciaio inox

Caratteristiche

Han	®	34	HPR	EasyCon per jumpers (versione DIRITTA)
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09	40	134	0451

09	40	134	0951

19	40	134	9923	
19	40	134	9943

2	x	M40	
4	x	M40

Identificazione	  Uscita cavo      Codice              Disegno                                                    Dimensioni	in	mm

Han	®	34	HPR	EasyCon,		
custodia VOLANTE diritta,	
Aggancio a vite

Coppia di serraggio viti dei coperchi:	6	Nm
Coppia di serraggio vite di terra esterna:	15	Nm

Custodia fissa e volante DIRITTA

Han	®	34	HPR	EasyCon,	
custodia FISSA diritta,	
Aggancio a vite

Han	®	34	HPR	EasyCon	
Coperchi filettati	
per pressacavi,	
Per custodia fissa e volante	
Montaggio a vite

Han	®	34	HPR	EasyCon per jumpers (versione DIRITTA)			
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emm

09	40	034	9924

09	40	034	9923

Identificazione                                                                      Codice               Disegno                                                      Dimensioni in mm

Han	®	34	HPR	EasyCon per jumpers (versione DIRITTA)

female

Telai porta-contatti per	
4 contatti HC 650	A
in custodia fissa o volante	

male2)

Telaio porta-moduli (marcatura a-l)	
per 12	moduli singoli Han-Modular		
in custodia fissa o volante(1)

 
	

Telaio porta-moduli (marcatura A-L)
per 12 moduli singoli Han-Modular
in custodia fissa o volante (1)

	

09	40	034	9931

	
	

09	40	034	9932

	 	 		
	 	 	

	 	 

1)	Per inserti 	Han-Modular	®	vedi capitolo 6 del catalogo Connettori Industriali	Han	®
2)		Per contatti Han HC vedi capitolo 14 del catalogo Connettori Industriali Han	®
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19	00	000	5032

	Identificazione                                                                      Codice               Disegno	                                              Dimensioni in mm

 	 	
	 	

 

Han	®	34	HPR	EasyCon

Coperchi in plastica
(protezione IP20 per trasporto)
 
Coperchio per custodia 09 40 134 0451             09 40 034 5405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coperchio per custodia 09 40 134 0951             09 40 034 5406
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Caratteristiche
• Contatti per cavi a trefoli
• Forze di inserzione ridotte
• Compatibile con custodie HPR®

• Approvazioni UL per contatti a vite e vite assiale

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

650 A   4.000 V   18 kV   3

Corrente d’esercizio 650 A
Tensione d’esercizio 4000 V
Tensione di prova  18 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, poliammide
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 70 mm² 
② Sezione conduttori 95 mm² 
③ Sezione conduttori 120 mm² 
④ Sezione conduttori 150 mm² 
⑤ Sezione conduttori 185 mm² 
⑥ Sezione conduttori 240 mm² 

Curva di carico
Collegamento a vite

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Sezione conduttori 70 mm² 
② Sezione conduttori 95 mm² 
③ Sezione conduttori 120 mm² 
④ Sezione conduttori 150 mm² 
⑤ Sezione conduttori 185 mm² 
⑥ Sezione conduttori 240 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Resistenza di contatto (contatto crimp): ≤ 0.3 mOhm

Resistenza di contatto (contatti a vite): ≤ 0.2 mOhm

 

Utensili a crimpare: vedi capitolo 90 catalogo generale

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 650

14
·
126

Marani
Font monospazio
EN45545-2 (R22 / HL3)NFPA130SMTP 800-C  |  ASTM E 162:2013  |  ASTM E 662:2013)

Marani
Font monospazio
(impulsi)



Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® HC Modular 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

70 ... 240 09 11 001 3012 09 11 001 3112

Diametro max dell’isolante 70...185 mm²: 27 
mm
Diametro max dell’isolante 240 mm²: 32 mm

Contatti TC 650 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

70
95
120
150
185
240

09 11 000 6161
09 11 000 6162
09 11 000 6163
09 11 000 6164
09 11 000 6165
09 11 000 6168

09 11 000 6261
09 11 000 6262
09 11 000 6263
09 11 000 6264
09 11 000 6265
09 11 000 6268

Zona di crimpatura secondo DIN 46235

Han 
HC 

Contatti Han® HC Modular 650

650 A   4.000 V   18 kV   3
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Eccellenti caratteristiche EMC
• Resistente alle vibrazioni secondo IEC 61373 categoria 1B 

(possibile categoria 2 utilizzando distanziali M6)

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio  4 Nm
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla 
corrosione

Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
Materiale (accessori) Metallo
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
HC 

Han® 48 HPR
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia volante, 
Uscita diritta

09 40 048 0451

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 048 0311

Dima di foratura

Han® HPR , 
Custodia fissa passante 
per 4 inserti taglia 16 B

09 40 048 0331

Dima di foratura

Han 
HC 

Han® 48 HPR Taglia 48 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR , 
Custodia da pannello, 
Montaggio orizzontale, 
Uscita diritta

09 40 048 0951

Han® HPR , 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti,  
per custodie fisse da pannello  
 

09 40 048 5401

Han® HPR 
Piastra cieca di chiusura per custodie 
con distanziali M5 
Confezione:
4 distanziali,
4x viti M6,
4 rondelle

09 40 048 9803

Dimensioni di base per i coperchi sopra menzionati

Han® HPR 
Piastra filettata per custodie
con distanziali M5 per inserti maschio  
  
Confezione:
4 distanziali,
4x viti M6,
4 rondelle

4x M40 19 40 048 9801

Han® HPR 
Piastra filettata per custodie 
con distanziali M5 per inserti femmina 
Confezione:
4 distanziali,
4x viti M6,
4 rondelle

4x M40 19 40 048 9901

Han® HPR 
Piastra cieca di chiusura per custodie 
con distanziali M6 
  
Confezione:
4 distanziali,
4x viti M6,
4 rondelle

09 40 048 9801

Han 
HC 

Han® 48 HPR Taglia 48 B
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Piastra filettata per custodie 
con distanziali M6.
5 uscite cavo
Confezione:
4 distanziali,
4x viti M6,
4 rondelle

5x M32 19 40 048 9812

Han® HPR , 
Piastra filettata per custodie 
con distanziali M6. 
6 uscite cavo 
Confezione:
4 distanziali,
4x viti M6,
4 rondelle

6x M25
6x M32

19 40 048 9820
19 40 048 9822

Han® HPR , 
Piastra filettata per custodie 
con distanziali M6.
10 uscite cavo 
Confezione:
4 distanziali,
4x viti M6,
4 rondelle

10x M25 19 40 048 9860

Han 
HC 

Han® 48 HPR Taglia 48 B
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1x M63 19 40 048 9824

1x M75 19 40 048 9825
Han HPR
Piastra filettata per custodie
con distanziali M6.
1 uscita cavo

Confezione:
4 distanziali,
4 viti M6,
4 rondelle

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400489812
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400489820
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400489822
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400489860
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Contro-telaio interno, 
Han® HPR

09 40 000 9965 Han 
HC 

Han® 48 HPR Taglia 48 B
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Telaio, 
per 6 contatti HC 350

09 40 048 9806 09 40 048 9906

Telaio, 
per 4 contatti HC 350 + terra

09 40 048 9809 09 40 048 9909

Telaio, 
per 4 contatti HC 350 + 2 x Han® Q 5/0

09 40 048 9810 09 40 048 9910

Telaio, 
per 10 contatti HC 350

09 40 048 9860 09 40 048 9960

Telaio, 
per 4 contatti HC 650 + 2 x Han® Q 5/0

09 40 048 9811 09 40 048 9911

Han 
HC 

Han® 48 HPR  Taglia 48 HPR
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Telaio, 
per 4 inserti taglia 16 B

Compatibile solo con custodie volanti e custodie 
fisse da pannello con coperchio 
09 40 048 9803/19 40 048 9801/19 40 048 9901

09 40 048 9912 09 40 048 9912 Han 
HC 

Han® 48 HPR  Taglia 48 HPR
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Han 
HC 

Applicazione

Innovativi connettori di alta corrente  
per linee di potenza su veicoli ferroviari

Le custodie componibili 
del nostro sistema Han® 
24HPR EasyCon offrono 
un innovativo sistema 
di collegamento degli 
schermi dei cavi e sono 
una soluzione eccellente e 
versatile per le operazioni 
di collegamento tra 
carrozze nella normale 
manutenzione dei treni. 
I connettori sono 
equipaggiati con contatti 
a crimpare Han® HC 
Modular 350A e 650A.

Foto gentilmente fornite da: Stadtwerke München, Munich

Innovativi connettori di alta corrente  
per linee di potenza su veicoli ferroviari

Le custodie componibili 
del nostro sistema Han® 
24HPR EasyCon offrono 
un innovativo sistema 
di collegamento degli 
schermi dei cavi e sono 
una soluzione eccellente e 
versatile per le operazioni 
di collegamento tra 
carrozze nella normale 
manutenzione dei treni. 
I connettori sono 
equipaggiati con contatti 
a crimpare Han® HC 
Modular 350A e 650A.

Foto gentilmente fornite da: Stadtwerke München, Munich
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Caratteristiche
• Design compatto
• Nessuna interruzione della dorsale di potenza
• Contatto di terra anticipato nell’inserto
• Assemblaggio con utensili standard
• Custodia in plastica nera, uscita verticale
• Custodia di prolunga con inserto maschio e custodia volante 

con inserto femmina

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Collegamento IDC (perforazione d'isolante)

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

250 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® Q 4/2 Sezione conduttori 4 mm² 
② Han® Q 4/2 Sezione conduttori 6 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Le scatole di derivazione Han-Power® S sono studiate e svilup-
pate per il prelievo e la distribuzione dell’energia da dorsali di 
potenza.
Una volta installato il cavo, è possibile posizionare le scatole 
Han-Power® S in qualsiasi punto della linea, secondo l’esigenza 
dell’applicazione.
Han-Power® S è adatto per cavi a trefoli costruiti secondo DIN 
VDE 0281/ EN 60228. Per il prelievo e la distribuzione dell’ener-
gia utilizzare connettori della serie Han-Compact® .
Il cavo di prelievo deve essere realizzato con un connettore 
Han-Compact® in custodia di prolunga.

Han- 
Power

Han-Power® S con 1x Han® Q 4/2

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Power® S 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 1 connettore femmina Han® Q 4/2  
 
  
 

2,5 ... 4
4 ... 6

09 12 008 4804
09 12 008 4806

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® S con 1x Han® Q 4/2

Numero di poli

4+ 
40 A   400/690 V   6 kV   3
+ 2 contatti di segnale
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084804
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084806
Marani
Font monospazio
Per collegamento alla presa utilizzareun connettore maschio Han Q 4/2in custodia plastica Han-Compactcon leva di aggancio(vedi pagg. 13.15 e 13.42 del catalogo)
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Caratteristiche
• Design compatto
• Nessuna interruzione della dorsale di potenza
• Contatto di terra anticipato nell’inserto
• Assemblaggio con utensili standard
• Custodia in plastica nera, uscita verticale
• Custodia di prolunga con inserto maschio e custodia volante 

con inserto femmina

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Collegamento IDC (perforazione d'isolante)

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

250 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® Q 4/2 Sezione conduttori 4 mm² 
② Han® Q 4/2 Sezione conduttori 6 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Le scatole di derivazione Han-Power® S sono studiate e svilup-
pate per il prelievo e la distribuzione dell’energia da dorsali di 
potenza.
Una volta installato il cavo, è possibile posizionare le scatole 
Han-Power® S in qualsiasi punto della linea, secondo l’esigenza 
dell’applicazione.
Han-Power® S è adatto per cavi a trefoli costruiti secondo DIN 
VDE 0281/ EN 60228. Per il prelievo e la distribuzione dell’ener-
gia utilizzare connettori della serie Han-Compact® .
Il cavo di prelievo deve essere realizzato con un connettore 
Han-Compact® in custodia di prolunga.

Han- 
Power

Han-Power® S con 2x Han® Q 4/2

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Power® S 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 2 connettori Han® Q 4/2,  
   
 

4 ... 6 09 12 008 4807

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® S con 2x Han® Q 4/2

Numero di poli

4+ 
40 A   400/690 V   6 kV   3
+ 2 contatti di segnale
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084807
Marani
Font monospazio
Per collegamento alle prese utilizzareconnettori maschio Han Q 4/2in custodie plastiche Han-Compactcon leva di aggancio(vedi pagg. 13.15 e 13.42 del catalogo)
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Caratteristiche
• Design compatto
• Nessuna interruzione della dorsale di potenza
• Contatto di terra anticipato nell’inserto
• Assemblaggio con utensili standard

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Collegamento IDC (perforazione d'isolante)

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

5 A   230/400 V   4 kV   2

Corrente d’esercizio 5 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 2
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

10 A   250 V   4 kV   2

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

2

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

250 V

Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Temperatura massima -25 ... +55 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® Q 4/2 Sezione conduttori 4 mm² 
② Han® Q 4/2 Sezione conduttori 6 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Le scatole di derivazione Han-Power® S sono studiate e svilup-
pate per il prelievo e la distribuzione dell’energia da dorsali di 
potenza.
Una volta installato il cavo, è possibile posizionare le scatole 
Han-Power® S in qualsiasi punto della linea, secondo l’esigenza 
dell’applicazione.
Han-Power® S è adatto per cavi a trefoli costruiti secondo DIN 
VDE 0281/ EN 60228. Per il prelievo e la distribuzione dell’ener-
gia utilizzare connettori della serie Han-Compact® .
Il cavo di prelievo deve essere realizzato con un connettore 
Han-Compact® in custodia di prolunga.

Caratteristiche tecniche dei sezionatori
Caratteristiche elettriche secondo IEC 61058-1 (VDE 0630 sect. 1) 
 
Sezionatori
Tensione d’esercizio 250 V~ / 400 V~
Corrente d’esercizio 16 (10) A / 10 (5) A

Han- 
Power

Han-Power® S con 1x Han® Q 4/2 con interruttore di manutenzione

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Power® S , 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 1 connettore femmina Han® Q 4/2  
e interruttore di manutenzione  
   
 

4 ... 6 09 12 008 4620

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® S con 1x Han® Q 4/2 con interruttore di manutenzione

Numero di poli

4+ 
5 A   230/400 V   4 kV   2
+ 2 contatti di segnale
10 A   250 V   4 kV   2

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084620
Marani
Font monospazio
Per collegamento alle prese utilizzareun connettore maschio Han Q 4/2in custodie plastiche Han-Compactcon leva di aggancio(vedi pagg. 13.15 e 13.42 del catalogo)
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Caratteristiche
• Design compatto
• Nessuna interruzione della dorsale di potenza
• Contatto di terra anticipato nell’inserto
• Assemblaggio con utensili standard

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Collegamento IDC (perforazione d'isolante)

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (contatti) Lega di rame

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
 Linee di alimentazione Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Le scatole di derivazione Han-Power® S sono studiate e svilup-
pate per il prelievo e la distribuzione dell’energia da dorsali di 
potenza.
Una volta installato il cavo, è possibile posizionare le scatole 
Han-Power® S in qualsiasi punto della linea, secondo l’esigenza 
dell’applicazione.
Han-Power® S è adatto per cavi a trefoli costruiti secondo DIN 
VDE 0281/ EN 60228. Per il prelievo e la distribuzione dell’ener-
gia utilizzare connettori della serie Han-Compact® .
Il cavo di prelievo deve essere realizzato con un connettore 
Han-Compact® in custodia di prolunga.

Parte di potenza
Caratteristiche elettriche secondo EN 61984
Interfaccia con connettore
10 A 230/400 V 4 kV 3
Frequenza 50 Hz
Energy bus
50 A 230/400 V 4 kV 3
Temperatura di esercizio -5°C … 60°C
Grado di protezione
secondo DIN EN 60529: IP65
Vita meccanica ≥ 500 cicli
Sicurezza
secondo IEC 60127-1;
secondo UL 4248-1 / UL 512
secondo CSA C22.2 no. 39
Corrente di esercizio 10 A
Tensione di esercizio 250 V
Caratteristiche elettriche interruttore
Caratteristiche elettriche secondo IEC 60947
16 A 750 V 0.5 kA
Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 750 V
Corrente di corto circuito 0.5 kA
Vita meccanica 10 000 manovre

Han- 
Power

Han-Power® S con 1x Han® Q 4/2 e interruttore on/off

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Power® S , 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 1 connettore femmina Han® Q 4/2  
e interruttore On/Off  
   
 

10 09 12 008 4650

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® S con 1x Han® Q 4/2 e interruttore on/off

Numero di poli

4+ 
10 A   230/400 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084650
Marani
Font monospazio
Per collegamento alle prese utilizzareun connettore maschio Han Q 4/2in custodia plastica Han-Compactcon leva di aggancio(vedi pagg. 13.15 e 13.42 del catalogo)
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Caratteristiche
• Design compatto
• Nessuna interruzione della dorsale di potenza
• Contatto di terra anticipato nell’inserto
• Assemblaggio con utensili standard

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Collegamento IDC (perforazione d'isolante)

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche, 
segnale

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnali) 10 A
Tensione d’esercizio (segnali) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

250 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

250 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione secondo 
IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® Q 4/2 Sezione conduttori 4 mm² 
② Han® Q 4/2 Sezione conduttori 6 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Le scatole di derivazione Han-Power® S sono studiate e svilup-
pate per il prelievo e la distribuzione dell’energia da dorsali di 
potenza.
Una volta installato il cavo, è possibile posizionare le scatole 
Han-Power® S in qualsiasi punto della linea, secondo l’esigenza 
dell’applicazione.
Han-Power® S è adatto per cavi a trefoli costruiti secondo DIN 
VDE 0281/ EN 60228. Per il prelievo e la distribuzione dell’ener-
gia utilizzare connettori della serie Han-Compact® .
Il cavo di prelievo deve essere realizzato con un connettore 
Han-Compact® in custodia volante metallica.

Han- 
Power

Han-Power® S metallico con 1x Han® Q 4/2

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Power® S , 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 1 connettore femmina Han® Q 4/2  
   
 

4 ... 6 09 12 008 4901

Schema di cablaggio

Han-Power® S , 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 1 connettore femmina Han® Q 4/2  
   
Senza contatti ausiliari 
 

10 09 12 008 4951

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® S metallico con 1x Han® Q 4/2

Numero di poli

4+ 
40 A   400/690 V   6 kV   3
+ 2 contatti di segnale aggiuntivi
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084951
Marani
Font monospazio
Per collegamento alle prese utilizzareun connettore maschio Han Q 4/2in custodie volanti metalliche Han-Compact(vedi pagg. 13.15, 13.45 e 13.46 del catalogo)

Marani
Font monospazio
Per collegamento alle prese utilizzareun connettore maschio Han Q 4/2in custodie volanti metalliche Han-Compact(vedi pagg. 13.15, 13.45 e 13.46 del catalogo)
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Caratteristiche
• Design compatto
• Nessuna interruzione della dorsale di potenza
• Contatto di terra anticipato nell’inserto
• Assemblaggio con utensili standard
• Custodia in plastica nera, uscita verticale

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Collegamento IDC (perforazione d'isolante)

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

25 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 25 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide caricato fibra vetro
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® Q 8/0 Sezione conduttori 2.5 mm² 
② Han® Q 8/0 Sezione conduttori 4 mm² 
③ Han® Q 8/0 Sezione conduttori 6 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Le scatole di derivazione Han-Power® S sono studiate e svilup-
pate per il prelievo e la distribuzione dell’energia da dorsali di 
potenza.
Una volta installato il cavo, è possibile posizionare le scatole 
Han-Power® S in qualsiasi punto della linea, secondo l’esigenza 
dell’applicazione.
Han-Power® S è adatto per cavi a trefoli costruiti secondo DIN 
VDE 0281/ EN 60228. Per il prelievo e la distribuzione dell’ener-
gia utilizzare connettori della serie Han-Compact® .
Il cavo di prelievo deve essere realizzato con un connettore 
Han-Compact® in custodia di prolunga.

Han- 
Power

Han-Power® S con 1x Han® Q 8/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Power® S 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 1 connettore femmina Han® Q 8/0  
   
 

2,5 ... 4
4 ... 6

09 12 008 4801
09 12 008 4811

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® S con 1x Han® Q 8/0

Numero di poli

8+ 
25 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084811
Marani
Font monospazio
Per collegamento alle prese utilizzareun connettore maschio Han Q 8/0in custodie plastiche Han-Compactcon leva di aggancio(vedi pagg. 13.29 e 13.42 del catalogo)
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Caratteristiche
• Design compatto
• Nessuna interruzione della dorsale di potenza
• Contatto di terra anticipato nell’inserto
• Assemblaggio con utensili standard
• Custodia in plastica nera, uscita verticale

Dettagli tecnici
Numero di poli 6
Collegamento IDC (perforazione d'isolante)

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

25 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 25 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® Q 8/0 Sezione conduttori 2.5 mm² 
② Han® Q 8/0 Sezione conduttori 4 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Le scatole di derivazione Han-Power® S sono studiate e svilup-
pate per il prelievo e la distribuzione dell’energia da dorsali di 
potenza.
Una volta installato il cavo, è possibile posizionare le scatole 
Han-Power® S in qualsiasi punto della linea, secondo l’esigenza 
dell’applicazione.
Han-Power® S è adatto per cavi a trefoli costruiti secondo DIN 
VDE 0281/ EN 60228. Per il prelievo e la distribuzione dell’ener-
gia utilizzare connettori della serie Han-Compact® .
Il cavo di prelievo deve essere realizzato con connettori 
Han-Compact® in custodie di prolunga.

Han- 
Power

Han-Power® S con 2x Han® Q 8/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Power® S 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 2 connettori Han® Q 8/0  
   
 

2,5 ... 4 09 12 008 4802

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® S con 2x Han® Q 8/0

Numero di poli

6+ 
25 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084802
Marani
Font monospazio
Per collegamento alle prese utilizzare2 connettori maschio Han Q 8/0in custodie plastiche Han-Compactcon leva di aggancio(vedi pagg. 13.29 e 13.42 del catalogo)



15
·

16

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

12 A   48 V   1,5 kV   3

Corrente d’esercizio 12 A
Tensione d’esercizio 48 V
Tensione di prova  1.5 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥750
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP67

Materiale (custodie) Poliammide
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x HARTING PushPull Power

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Power® T 
Distributore a "T" con 
con 3 connettori femmina
HARTING PushPull Power  
 

09 12 008 4770

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x HARTING PushPull Power

Numero di poli

4
12 A   48 V   1,5 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084770
Marani
Font monospazio
PushPullfemmina

Marani
Font monospazio
PushPullfemmina

Marani
Font monospazio
PushPullfemmina
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Caratteristiche
• Una connessione di potenza input / output con collegamento 

dell’apparato
• 2 contatti di potenza
• Custodia plastica integrata nella scatola

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (custodie) Poliammide
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
 Sezione conduttori 6 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 2237 PVVA.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 2/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Power® T 
Distributore a "T" con 
3 connettori Han® Q 2/0  
 

09 12 008 4752

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 2/0

Numero di poli

2+ 
40 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084752
Marani
Font monospazio
Per il collegamento utilizzare:2 connettori maschio Han Q 2/01 connettore femmina Han Q 2/0in custodie volanti plastiche nere Han 3A(vedi pagg. 13.3, 31.11 e 31.12 del catalogo)

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Han Q 2/0 M

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Han Q 2/0 F
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Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   830 V   8 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 830 V
Tensione di prova  8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (custodie) Poliammide
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 4/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Power® T 
Distributore a "T" 
con 3 connettori Han® Q 4/0  
 

09 12 008 4756

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 4/0

Numero di poli

4  
    40 A   830 V   8 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084756
Marani
Font monospazio
Per il collegamento utilizzare:2 connettori maschio Han Q 4/01 connettore femmina Han Q 4/0in custodie volanti plastiche nere Han 3A(vedi pagg. 13.13, 31.11 e 31.12 del catalogo)
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Caratteristiche
• Una connessione di potenza input / output con collegamento 

dell’apparato
• Custodia plastica integrata nella scatola

Dettagli tecnici
Numero di poli 5, 4
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (custodie) Poliammide
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
 Sezione conduttori 2.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 2237 PVVA.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 5/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Power® T 
Distributore a "T" 
con 3 connettori Han® Q 5/0 
  
5 contatti

09 12 008 4753

Schema di cablaggio

Han-Power® T , 
Distributore a "T" 
con 3 connettori Han® Q 5/0  
  
4 contatti

09 12 008 4751

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 5/0

Numero di poli

5+ 
16 A   230/400 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084753
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084751
Marani
Font monospazio
Per il collegamento utilizzare:2 connettori maschio Han Q 5/01 connettore femmina Han Q 5/0in custodie volanti plastiche nere Han 3A(vedi pagg. 13.22, 31.11 e 31.12 del catalogo)

Marani
Font monospazio
Per il collegamento utilizzare:2 connettori maschio Han Q 5/01 connettore femmina Han Q 5/0in custodie volanti plastiche nere Han 3A(vedi pagg. 13.22, 31.11 e 31.12 del catalogo)
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Dettagli tecnici
Numero di poli 7
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (custodie) Poliammide
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
 Sezione conduttori 2.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 7/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Power® T 
Distributore a "T" 
con 3 connettori Han® Q 7/0  
 

09 12 008 4757

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 7/0

Numero di poli

7+ 
10 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084757
Marani
Font monospazio
Per il collegamento utilizzare:2 connettori maschio Han Q 7/01 connettore femmina Han Q 7/0in custodie volanti plastiche nere Han 3A(vedi pagg. 13.25, 31.11 e 31.12 del catalogo)
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Dettagli tecnici
Numero di poli 3+PE
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova 4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale                  Poliammide
Colore                  RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
 Sezione conduttori 2.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® 3A

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Power® T 
Distributore a "T" 
con 3 connettori Han® 3A  
 

09 12 008 4755

 

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® 3A

Numero di poli

3+ 
10 A   400 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084757
Marani
Font monospazio
Per il collegamento utilizzare:2 connettori maschio Han 3A1 connettore femmina Han 3Ain custodie volanti plastiche nere Han 3A(vedi pagg. 13.25, 31.11 e 31.12 del catalogo)

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Schema di cablaggio

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Una connessione di potenza input / output con collegamento 

dell’apparato
• Contatti maschio e femmina “finger safe”
• 4 contatti di potenza
• 2 contatti di segnale
• Custodie in metallo

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 10 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo UL (segnale)

250 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

250 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
 Sezione conduttori 4 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 2237 PVVA.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 4/2

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Power® T 
Distributore a "T" in metallo 
con 3 connettori Han® Q 4/2  
 

09 12 008 4720

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han® Q 4/2

Numero di poli

4+ 
40 A   400/690 V   6 kV   3
+ 2 contatti di segnale
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084720
Marani
Font monospazio
Per collegamento alle prese utilizzare:2 connettori maschio Han Q 4/21 connettore femmina Han Q 4/2in custodie volanti metalliche Han-Compact(vedi pagg. 13.15, 13.45 e 13.46 del catalogo)
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Caratteristiche
• Una connessione di potenza input / output
• 1 collegamento a T al dispositivo
• 3 contatti di potenza
• 4 contatti di segnale
• Custodie in metallo
• Leve di aggancio Han-Easy Lock®

Dettagli tecnici
Numero di poli 3
Contatti aggiuntivi + 4 contatti di segnale
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   400/690 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio (segnale) 16 A
Tensione d’esercizio (segnale) 400 V
Tensione di prova (segnale) 6 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

3

Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Policarbonato, acciaio inox
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
 Sezione conduttori 10 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han-Modular® Twin

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Power® T 
Distributore a "T" in metallo 
con 3 connettori Han-Modular® Twin  
 

09 12 008 4760

Schema di cablaggio

Han- 
Power

Han-Power® T con 3x Han-Modular® Twin

Numero di poli

3
40 A   400/690 V   6 kV   3
+ 4 contatti di segnale
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120084760
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Han

Han-Power® T  con 5x Han® Q 4/2

Numero di poli

4+ 
17 A   |   400/690 V   |   6 kV   3
+ 2 contatti di segnale
2 A   |   24 V   |   4 kV   |   3

Caratteristiche
• Il prodotto non è equipaggiato con protezioni interne per 

sovra-carichi o corto circuiti.
• Le protezioni a sovra-carichi o corto circuiti devono essere

installate a cura dell'utilizzatore.
• La corrente massima passante dal dispositivo di protezione da 

corto circuito (I²t) non deve essere superiore a 211600 A²s.
• Assemblaggio e installazione devono essere eseguiti 

da tecnici elettrici specializzati.
• La scatola di derivazione deve essere fissata meccanicamente.
• Non connettere/sconnettre sotto tensione o sotto carico e non 

applicare tensione se i connettori non sono innestati. 
I connettori non utilizzati devono essere protetti con il coperchio

Dettagli tecnici
Numero di poli (potenza)                         4
Numero di poli (ausiliari)                          2
Corrente d'esercizio (potenza)               17 A
Tensioni d'esercizio (contatto-terra)        400 V
Tensione d'esercizio 
(contatto-contatto)

          690 V

Tensione di prova (impulsi)                     6 kV (contatti di potenza)
Grado di inquinamento                            3
Corrente d'esercizio (ausiliari)                 2 A
Tensione d'esercizio (ausiliari)                24 V
Tensione di prova (impulsi)                     4 kV (contatti ausiliari)
Grado di inquinamento                            3
Tensione d'esercizio (UL)                        600 V (contatti di potenza)
Tensione d'esercizio (UL)
 

          24 V (contatti ausiliari)

Tensione d'esercizio (CSA)                     600 V (contatti di potenza)
Tensione d'esercizio (CSA)
 

          24 V (contatti ausiliari)

Resistenza d'isolamento                          ≥1010 Ω
Temperatura di lavoro                              -40 ... +40 °C
Vita meccanica (cicli)                               ≥500
Grado di protezione  
secondo IEC 60529

          IP65

Materiale                Poliammide
Colore                                  RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)                 NBR
Materiale (leve di aggancio)        Poliammide
Materiale (contatti)           Lega di rame
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94

          V-0

RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS                           6c: lega di rame contenente fino 

al 4 % di piombo in peso

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 2237 PVVA.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390

  
 

Han-Power® T, 
Scatola di derivazione connettorizzata 
con 5 connettori Han® Q 4/2.  
Utilizza custodie Han-Compact® in plastica

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Linea

Marani
Linea

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
61 12 203 0007 00



15
·

33

Identificazione
Diametro del cavo 
(mm) Codice

Disegni 

Gommino-pressacavo di tenuta
per scatole Han-Power® S

7 ... 10
10 ... 13
13 ... 16
16 ... 19
19 ... 22

09 12 000 9969
09 12 000 9970
09 12 000 9971
09 12 000 9972
09 12 000 9973

Gommino cieco
(tappo per scatola di fine linea)

09 12 000 9974

Han- 
Power

Accessori

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizione) Nero

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) NBR
Colori (accessori) Nero
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009969
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009970
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009971
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009972
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009973
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009974
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Han 
HMC

Han® HMC

Caratteristiche

Custodie Han® B con aggancio 
a leve Han- Easy Lock® HMC

Contatti di terra HMC per elevato 
numero di manovre

Custodie Han® B HMC con 
agganci per uso intensivo

Contatti a crimpare Han D® e 
Han E® con particolare doratura 
HMC e forze di ritenzione co-
stanti nel tempo

La serie Han® HMC (High Mating Cycles) è una famiglia di connettori sviluppata appositamente 
per applicazioni industriali fino a 10,000 cicli di inserzione/disinserzione.
Caratteristiche e vantaggi: 
• Elevata robustezza meccanica 
• Design semplice ed immediato 
• Struttura ottimizzata sia per contatti ausiliari che di potenza 
• Basse forze di inserzione/disinserzione 
• Contatti ad alta densità

Caratteristiche generali
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Han 
HMC

Gamma dei moduli serie Han® HMC

2 3 4 3 / 4

09 14 002 3002 09 14 003 3001 09 14 004 3041 09 14 007 3001

09 14 002 3102 09 14 003 3101 09 14 004 3141 09 14 007 3101

12 17 25

09 14 012 3001 09 14 017 3001 09 14 025 3001

09 14 012 3101 09 14 017 3101 09 14 025 3101

6 8 6 20

09 14 006 3001 09 14 008 3001 09 14 006 3041 09 14 020 3001

09 14 006 3101 09 14 008 3101 09 14 006 3141 09 14 020 3101

Serie Modulo Han E® Modulo Han® EE Modulo Han E® Protected Modulo Han® EEE

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

16 A
500 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
400 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
830 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
500 V

0.14 ... 4 mm²

Inserto Maschio (M)

Inserto Femmina (F)

Serie Modulo Han DD® Modulo Han® DDD Modulo Han® HD (alta 
densità)

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

10 A
250 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
160 V

0.14 ... 2.5 mm²

4 A
50 V

0.08 ... 0.52 mm²

Inserto Maschio (M)

Inserto Femmina (F)

Serie Modulo Han® 40 A Crimp Modulo Han® C Modulo Han® CC Protected Modulo Han® CD

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

40 A
1000 V

1.5 ... 10 mm²

40 A
690 V

1.5 ... 10 mm²

40 A
830 V

1.5 ... 6 mm²

40 A / 10 A
830 V / 830 V

0.15 ... 6 mm² / 0.14 … 2.5 mm²

Inserto Maschio (M)

Inserto Femmina (F)

Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06

36

09 14 036 3002

09 14 036 3102

Collegamento a crimpare

10 A
400 V

0.14 ... 2,5 mm²

Modulo Han® DD doppio
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2 3 4 3 / 4

09 14 002 3002 09 14 003 3001 09 14 004 3041 09 14 007 3001

09 14 002 3102 09 14 003 3101 09 14 004 3141 09 14 007 3101

12 17 25

09 14 012 3001 09 14 017 3001 09 14 025 3001

09 14 012 3101 09 14 017 3101 09 14 025 3101

6 8 6 20

09 14 006 3001 09 14 008 3001 09 14 006 3041 09 14 020 3001

09 14 006 3101 09 14 008 3101 09 14 006 3141 09 14 020 3101

Han 
HMC

Gamma dei moduli serie Han® HMC

2 3 4 6

09 14 006 1701 09 14 010 1701 09 14 016 1701 09 14 024 1701

09 14 006 1711 09 14 010 1711 09 14 016 1711 09 14 024 1711

2 3 4 6

09 14 206 0303 09 14 210 0303 09 14 216 0303 09 14 224 0303

09 14 206 0313 09 14 210 0313 09 14 216 0313 09 14 224 0313

8 8 8 8

09 14 208 3011 09 14 208 3012 09 14 208 3031 09 14 220 3032

09 14 208 3111 09 14 208 3112 09 14 208 3131 09 14 220 3132

2 x 4 2 x 4 20

09 14 208 3016 09 14 208 3017 09 14 220 3013

09 14 208 3116 09 14 208 3117 09 14 220 3113

Serie Telaio flottante 6 B Telaio flottante 10 B Telaio flottante 16 B Telaio flottante 24 B

Numero moduli

Marchiatura  (A...F)

Marchiatura  (a...f)

Serie Telaio HMC 6 B Telaio HMC 10 B Telaio HMC 16 B Telaio HMC 24 B

Numero moduli

Marchiatura (A...F)

Marchiatura  (a...f)

Serie Modulo Han® GigaBit HMC Modulo Han® GigaBit HMC Modulo Han® GigaBit HMC Modulo Han® GigaBit HMC

Numero di poli

Collegamento Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare 
Schermato Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare 

Schermato

Sezione cavo
Ethernet Cat. 6A
0.08 ... 0.52 mm²

Ethernet Cat. 6A
0.08 ... 0.52 mm²

Ethernet Cat. 7
0.08 ... 0.52 mm²

Ethernet Cat. 7
0.08 ... 0.52 mm²

Inserto Maschio (M)

Inserto Femmina (F)

Serie Modulo Han® MegaBit HMC Modulo Han® MegaBit HMC Modulo Han® schermato HMC

Numero di poli

Collegamento Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare 
Schermato Collegamento a crimpare

Sezione cavo
Ethernet Cat. 5e
0.14 ... 2.5 mm²

Ethernet Cat. 5e
0.14 ... 2.5 mm² 0.08 ... 0.52 mm²

Inserto Maschio (M)

Inserto Femmina (F)

Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06
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Caratteristiche
• Contatti ad alta densità
• Collegamento rapido a crimpare
• Per applicazioni fino a 250 V / 10 A
• per custodie Han® B HMC
• Contatti Han D® HMC con speciale doratura per

10.000 manovre

Dettagli tecnici
Numero di poli 40, 64
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione 
 

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Han® 40 D HMC

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① 0.75 mm² 
② 1.5 mm² 

Curva di carico
Han® 64 D HMC

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① 0.75 mm² 
② 1.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
HMC

Han D® HMC

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 21 240 3001 09 21 240 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
HMC

Han D® HMC Taglia 16 B

Numero di poli

40+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09212403001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09212403101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 21 264 3001 09 21 264 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
HMC

Han D® HMC  Taglia 24 B

Numero di poli

64+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09212643001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09212643101
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Caratteristiche
• Contatti ad alta densità
• Collegamento rapido a crimpare
• Per applicazioni fino a 250 V / 10 A
• per custodie Han® B HMC
• Contatti Han D® HMC con speciale doratura per

10.000 manovre

Dettagli tecnici
Numero di poli 24, 42, 72, 108
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione 
 

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 24 DD HMC 
② Han® 42 DD HMC 
③ Han® 72 DD HMC 
④ Han® 108 DD HMC 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

① Han® 24 DD HMC 
② Han® 42 DD HMC 
③ Han® 72 DD HMC 
④ Han® 108 DD HMC 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han 
HMC

Han DD® HMC

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
 

0,14 ... 2,5 09 16 224 3001 09 16 224 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
HMC

Han DD® HMC Taglia 6 B

Numero di poli

24+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09162243001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09162243101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 16 242 3001 09 16 242 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
HMC

Han DD® HMC  Taglia 10 B

Numero di poli

42+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09162423001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09162423101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 16 272 3001 09 16 272 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
HMC

Han DD® HMC  Taglia 16 B

Numero di poli

72+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09162723001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09162723101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han DD® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 16 208 3001 09 16 208 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Han 
HMC

Han DD® HMC  Taglia 24 B

Numero di poli

108+ 
10 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09162083001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09162083101
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Caratteristiche
• Collegamento rapido a crimpare
• per custodie Han® B HMC
• Contatti Han E® HMC con doratura speciale per

10.000 manovre

Dettagli tecnici
Numero di poli 6, 10, 16, 24
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione 
 

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 E HMC 
② Han® 10 E HMC 
③ Han® 16 E HMC 
④ Han® 24 E HMC 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
Temperatura ambiente (°C)

①
 

Han® 6 E HMC 
②

 
Han® 10 E HMC 

③
 

Han® 16 E HMC 
④

 
Han® 24 E HMC 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Han 
HMC

Han E® HMC / ES Press HMC

Temperatura ambiente (°C)
① Han®   6 ES Press HMC 
② Han® 10 ES Press HMC 
③ Han® 16 ES Press HMC 
④ Han® 24 ES Press HMC 

Temperatura ambiente (°C)
 

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)
C

or
re

nt
e 

d’
es

er
ci

zi
o 

(A
)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
 

0,14 ... 4 09 33 206 2602 09 33 206 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han 
HMC

Han E® HMC / ES Press HMC Taglia 6 B

Numero di poli

6+ 
16 A   500 V   6 kV   3

Han® ES Press HMC 
Collegamento a molla, 
Contatti dorati
 

Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 2,5 09 33 206 2648 09 33 206 2748

Distanza per contatto max 21 mm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332062602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332062702
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 33 210 2602 09 33 210 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han 
HMC

Han E® HMC  / ES Press HMC  Taglia 10 B

Numero di poli

10+ 
16 A   500 V   6 kV   3

Han® ES Press HMC 
Collegamento a molla, 
Contatti dorati
 

Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 2,5 09 33 210 2648 09 33 210 2748

Distanza per contatto max 21 mm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332102602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332102702
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 33 216 2602 09 33 216 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han 
HMC

Han E® HMC  / ES Press HMC  Taglia 16 B

Numero di poli

16+ 
16 A   500 V   6 kV   3

Han® ES Press HMC 
Collegamento a molla, 
Contatti dorati
 

Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 2,5 09 33 216 2648 09 33 216 2748

Distanza per contatto max 21 mm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332162602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332162702
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 33 224 2602 09 33 224 2702

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han 
HMC

Han E® HMC  / ES Press HMC  Taglia 24 B

Numero di poli

24+ 
16 A   500 V   6 kV   3

Han® ES Press HMC 
Collegamento a molla, 
Contatti dorati
 

Tastini BLU
Per custodie fisse e volanti 
versione alta

0,14 2,5 09 33 224 2648 09 33 224 2748

Distanza per contatto max 21 mm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332242602
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332242702
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Caratteristiche
• Collegamento rapido a crimpare
• Inserto codificato
• Per custodie Han® B HMC
• Contatti Han E® HMC con doratura speciale per

10.000 manovre

Dettagli tecnici
Numero di poli 40, 64
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione 
 

≥10000

Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 64 EEE HMC 1.5 mm² 
② Han® 64 EEE HMC 2.5 mm² 
③ Han® 64 EEE HMC 4 mm² 
④ Han® 40 EEE HMC 1.5 mm² 
⑤ Han® 40 EEE HMC 2.5 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han 
HMC

Han® EEE HMC

Marani
Font monospazio
(impulsi)



16
·

19

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EEE HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 240 3001 09 32 240 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han 
HMC

Han® EEE HMC Taglia 16 B

Numero di poli

40+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322403001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322403101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® EEE HMC, 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 264 3001 09 32 264 3101

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Dima di foratura

Han 
HMC

Han® EEE HMC  Taglia 24 B

Numero di poli

64+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322643001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322643101
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti Han D® HMC, 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Dorati HMC

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 200 6124
09 15 200 6123
09 15 200 6125
09 15 200 6122
09 15 200 6121
09 15 200 6126

09 15 200 6224
09 15 200 6223
09 15 200 6225
09 15 200 6222
09 15 200 6221
09 15 200 6226

Han D®  
Han DD® , 
Perno di codifica con perdita
di contatto 

Solo per inserti con collegamento
a crimpare
 

 09 33 000 9915

Han 
HMC

Contatti

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09152006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009915
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti Han E® HMC, 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Dorati HMC

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 200 6117
09 33 200 6122
09 33 200 6115
09 33 200 6118
09 33 200 6116
09 33 200 6123
09 33 200 6119

09 33 200 6217
09 33 200 6222
09 33 200 6215
09 33 200 6218
09 33 200 6216
09 33 200 6223
09 33 200 6221

Han E®  
Han® EE  
Han® EEE 
Perno di codifica con perdita
di contatto 

Solo per inserti a crimpare

09 33 000 9954

Han 
HMC

Contatti 

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

Contatto anticipato Han E® HMC      2,5 09 33 200 6142  
(Relay Contact) 

Superficie: Dorata HMC 

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09332006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009954
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti Han® C HMC, 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Dorati HMC

 

1,5
2,5
4
6
10

09 32 200 6114
09 32 200 6115
09 32 200 6119
09 32 200 6118
09 32 200 6117

09 32 200 6224
09 32 200 6225
09 32 200 6229
09 32 200 6228
09 32 200 6227

Han 
HMC

Contatti 

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006229
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006228
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09322006227
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti D-Sub 
Contatti torniti a crimpare, 

Superficie contatti:
Dorati HMC

0,08 ... 0,21
0,13 ... 0,33
0,33 ... 0,52

09 67 000 7570
09 67 000 5570
09 67 000 8570

09 67 000 7470
09 67 000 5470
09 67 000 8470

Han 
HMC

Contatti 

Dettagli tecnici
Materiale (contatti) Lega di rame

Dettagli tecnici
RoHS Conforme con esenzione

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti  TC70  e  TC100 HMC 

Contatti TC70 
Contatti torniti a crimpare, 

Superficie contatti: 
Dorati HMC

6 09 11 200 6130 09 11 200 6230
10 09 11 200 6131 09 11 200 6231
16 09 11 200 6132 09 11 200 6232
25 09 11 200 6133 09 11 200 6233

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti TC100 
Contatti torniti a crimpare, 

Superficie contatti: 
Dorati HMC

10 09 11 200 6114 09 11 200 6214
16 09 11 200 6116 09 11 200 6216
25 09 11 200 6125 09 11 200 6225
35 09 11 200 6135 09 11 200 6235

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007570
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005570
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008570
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007470
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005470
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008470
Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Custodie in metallo
• Leve di aggancio: Han-Easy Lock® con speciali perni rotanti
• Ambienti industriali come linee di assemblaggio e verniciatura, 

macchine utensili, sollevamento e movimentazione merci.
• Finitura: custodie in colore grigio (RAL 7037)

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Cicli di inserzione/disinserzione 
 

≥10000

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Policarbonato, acciaio inox
Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DNV GL

Han 
HMC

Custodie Han® HMC



16
·
26

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

 

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 206 1440
                            19 30 206 0446

 

 
 

19 30 206 0447

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

 

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 206 1540
19 30 206 1541  19 30 206 0546

 

 
 

19 30 206 0547

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Senza uscita cavi

 09 30 206 0801

Han 
HMC

Custodie Han® HMC Taglia 6 B

Custodie speciali per elevato numero di manovre
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101441
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09302100803
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® HMC , 
Custodie fisse passanti, 
Leva Han-Easy Lock®

09 30 206 0301  

Dima di foratura

Han® HMC , 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
Leva Han-Easy Lock®

 

1x M20
2x M20
2x M25
2x M32

19 30 206 1250
19 30 206 1290

 
 

 
 

19 30 206 0291
19 30 206 0292

Han® HMC , 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta,                                     1x M32                                       19 30 206 0757
Leva Han-Easy Lock®

 

1x M20
1x M25

19 30 206 1750
 

 
19 30 206 0756

Han 
HMC

Custodie Han® HMC Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09302100305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101750
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100756
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

 

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 210 1440
19 30 210 1441

 

 
 

19 30 210 0447

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

 

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 210 1540
19 30 210 1541

 

 
 

19 30 210 0547

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Senza uscita cavi

 09 30 210 0803

Han 
HMC

Custodie Han® HMC Taglia 10 B

Custodie speciali per elevato numero di manovre
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101441
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09302100803
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® HMC , 
Custodie fisse passanti, 
Leva Han-Easy Lock®

09 30 210 0305  

Dima di foratura

Han® HMC , 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
Leva Han-Easy Lock®

 

1x M20
2x M20
2x M25
2x M32

19 30 210 1250
19 30 210 1290

 
 

 
 

19 30 210 0291
19 30 210 0292

Han® HMC , 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
Leva Han-Easy Lock®

 

1x M20
1x M25

19 30 210 1750
 

 
19 30 210 0756

Han 
HMC

Custodie Han® HMC Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09302100305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302101750
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302100756
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

 

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 216 1441
19 30 216 1442

 

 
19 30 216 0447
19 30 216 0448

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

 

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 216 1541
19 30 216 1542

 

 
19 30 216 0547
19 30 216 0548

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Senza uscita cavi

 09 30 216 0803

Han 
HMC

Custodie Han® HMC  Taglia 16 B

Custodie speciali per elevato numero di manovre
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302161441
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302161442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302160447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302160448
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302161541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302161542
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302160547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302160548
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09302160803
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® HMC , 
Custodie fisse passanti, 
Leva Han-Easy Lock®

09 30 216 0307  

Dima di foratura

Han® HMC , 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
Leva Han-Easy Lock®

 

1x M25
1x M32
2x M25
2x M32

19 30 216 1251
 

19 30 216 1291
 

 
19 30 216 0252
19 30 216 0291
19 30 216 0292

Han® HMC , 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
Leva Han-Easy Lock®

 

1x M25
1x M32

19 30 216 1751
19 30 216 1752

 
19 30 216 0757

Han 
HMC

Custodie Han® HMC  Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09302160307
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302161251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302161291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302160252
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302160291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302160292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302161751
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302161752
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302160757
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

 

1x M32
1x M40

19 30 224 1442
 

19 30 224 0447
19 30 224 0448

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

 

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 224 1541
19 30 224 1542

 

 
19 30 224 0547
19 30 224 0548

Han® HMC , 
Custodie volanti, 
Senza uscita cavi

 09 30 224 0803

Han 
HMC

Custodie Han® HMC  Taglia 24 B

Custodie speciali per elevato numero di manovre
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302241442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302240447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302240448
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302241541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302241542
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302240547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302240548
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09302240803
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® HMC , 
Custodie fisse passanti, 
Leva Han-Easy Lock®

09 30 224 0307  

Dima di foratura

Han® HMC , 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
Leva Han-Easy Lock®

 

1x M25
2x M25
2x M32

19 30 224 1251
19 30 224 1291

 

 
 

19 30 224 0292

Han® HMC , 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
Leva Han-Easy Lock®

 

1x M32 19 30 224 1752 19 30 224 0757

Han 
HMC

Custodie Han® HMC  Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09302240307
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302241251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302241291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302240292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302241752
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19302240757
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Telai flottanti, 
Confezione:
1 telaio,
4 viti a testa ribassata (in acciaio zincato) 
per fissaggio telaio flottante

 
Tolleranza di accoppiamento asse x: ± 
1.5 mm
Tolleranza di accoppiamento asse y: ± 
1.5 mm

06 B
10 B
16 B
24 B

09 30 006 1704
09 30 010 1704
09 30 016 1704
09 30 024 1704

Distanza per contatti elettrici e FO max. 27 
mm; per Han-Modular® max. 26.5 mm
6 B: a=86; b=69
10 B: a=99; b=82
16 B: a= 119.5 ; b= 102.5
24 B: a=146; b=129

6 B: b= 69; e= 54,5; f= 84
10 B: b= 82; e= 67,5; f= 97
16 B: b= 102,5; e= 88; f= 117,5
24 B: b= 129; e= 114,5; f= 144

Han 
HMC

Telai flottanti

Caratteristiche
• Compatibile con tutii gli inserti serie: Han E®, Han E® HMC, 

Han EE®, Han EE® HMC, Han EEE®, Han EEE® HMC, Han® 
ES, Han D® (taglia B), Han D® HMC, Han DD®, Han DD® 
HMC, Han-Com®, Han® HsB, Han-Modular®

• Trattandosi di telai flottanti, il cavo di terra deve essere riporta-
to direttamente sui morsetti del connettore

• I connettori (inserti) sono protetti contro errate manovre di 
inserzione

Dettagli tecnici
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Collegabile con altri componenti 
HMC

≥10000

Materiale (accessori) Acciaio inox
RoHS Conforme con esenzione
esenzioni RoHS 6a: lega di acciaio per lavora-

zioni a macchina o acciaio gal-
vanizzato con tenore di piombo 
fino a 0,35 % del peso.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300061704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300101704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300161704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300241704
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Caratteristiche
• Connessione auto-centrante per cassetti
• Il sistema di allineamento compensa tolleranze di +/- 2 mm
• Caratteristiche meccaniche molto robuste
• Compatibile con componenti HMC per 10000 manovre

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Cicli di inserzione/disinserzione 
per moduli HMC

≥10000

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP20

Tolleranza di allineamento  ±4 mm
Materiale (telai) Policarbonato
Materiale (accessori) Lega di zinco
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Essendo i telai flottanti in materiale plastico senza morsetto di
TERRA, il pannello avrà bisogno di essere messo a terra
separatamente da parte dell'installatore.

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®  in PLASTICA



06
1
36

Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 2 moduli,  
A ... B

09 14 006 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm
Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 2 moduli,  
a ... b

09 14 006 1711

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 3 moduli,  
A ... C

09 14 010 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®  in PLASTICA

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140061701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140061711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140101701
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 3 moduli,  
a ... c

09 14 010 1711

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 4 moduli,  
A ... D

09 14 016 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 4 moduli,  
a ... d

09 14 016 1711

Dima di foratura

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular® in PLASTICA

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140101711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140161701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140161711
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte flottante, 
Per 6 moduli,  
A ... F

09 14 024 1701

① Tolleranza di auto-centratura ± 2 mm

Dima di foratura

Han-Modular® , 
Telai flottanti, 
Parte fissa,  
Per 6 moduli,  
a ... f

09 14 024 1711

Dima di foratura

Han-Modular® Diametro 12 mm 
Rondella flottante per fissaggio telai 1701            Diametro 15 mm

Fissare le rondelle flottanti con viti M4

09 14 000 9936
09 14 000 9986

Modu-
lar

Telai flottanti Han-Modular®

Coperchi di protezione (IP20) per 
telai flottanti Han-Modular®

Disponibili per le taglie 10, 16 e 24B
09 14 010 5701
09 14 016 5701
09 14 024 5701 

in PLASTICA

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140241701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140241711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009936
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009986
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Technische KennwerteCaratteristiche Dettagli tecnici

Telai flottanti Han-Modular® in METALLO

Specifiche DIN EN 60664-1 
                                                       DIN EN 61984

Telai
Numero di moduli 2, 4, 6
Materiale 

Telai Pressofusione lega di zinco 
Rondelle flottanti Pressofusione lega di zinco

Tolleranza di centratura   ± 2 mm
Tolleranza di allineamento ± 4 mm
Temperatura d'esercizio                   -40 °C ... +125 °C
Comportamento al fuoco (UL 94)     V0
Vita meccanica      ≥ 500 cicli (moduli standard) 

≥ 10 000 cicli (moduli HMC)

•  Telai flottanti auto-centranti in metallo 
per armadi a cassetti

•	Elevata flessibilità applicativa grazie alla gamma	
di oltre 100 moduli disponibili

• Montaggio diretto senza custodie

• Preciso e robusto allineamento delle due parti

• I telai non hanno contatti di terra (PE) dedicati, in
quanto molti sistemi a cassetti non lo richiedono. 
E' comunque possibile collegare i telai al potenziale	
di terra utilizzando i moduli di terra dedicati.

®

ATTENZIONE !

Compatibile con tutti i moduli Han-Modular 
ad eccezione di:
- Moduli Han® Megabit
- Moduli Han PE (moduli di TERRA)

16
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Telaio flottante per 4 moduli

Telaio flottante per 4 moduli

Telai flottanti Han-Modular® in METALLO

Identificazione	 Parte flottante           Parte fissa             Disegno Dimensioni	in	mm

Dima foratura

Dima foratura

Dima foratura

Dima foratura

Telaio flottante per 2 moduli

Telaio flottante per 2 moduli

marcatura
a … d

09 14 016 1706

marcatura
A … D

09 14 016 1716

marcatura
a … b

09 14 006 1706

marcatura
A … B

09 14 006 1716

16
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09 14 000 9936

Telai flottanti Han-Modular® in METALLO

Telaio flottante per 6 moduli

Telaio flottante per 6 moduli

Rondella flottante
Per fissaggio telai	
09 14 0xx 1706  

Identificazione	  Parte flottante             Parte fissa            Disegno Dimensioni	in	mm

Dima foratura

Dima foratura

marcatura
a … f

09 14 024 1706

marcatura
A … F

09 14 024 1716

16
·
41
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High 
Temp

Han® High Temp

Descrizione
Abbiamo utilizzato materiali di altissima qualità, resistenti alle alte temperature, per realizzare connettori 
unici nel proprio genere e adatti a molteplici tipologie di applicazioni.
Questi connettori resistono a temperature fino a 200 °C e possono quindi essere utilizzati direttamente su 
macchine e strutture senza la necessità di complesse ed ingombranti protezioni al calore. 

I vantaggi che ne derivano sono evidenti:
• Ottimizzazione dei processi di progettazione meccanica ed elettrica.

Le parti della macchina che sono soggette alle alte temperature possono essere progettate e costruite
modularmente.

• Processi costruttivi semplificati;
la minore complessità dei cablaggi facilita le operazioni di manutenzione riducendone i costi.

• Utilizzo della macchina semplificato ed ottimizzato
la semplicità di manutenzione riduce i costi di fermo macchina.

Caratteristiche generali
La struttura di base dei connettori Han® High Temp è com-
posta da una custodia fissa passante e dalla relativa custodia 
volante. 

Custodie:
Le custodie in pressofusione di alluminio sono rifinite con una 
superficie particolarmente resistente che non si incolla alla 
guarnizione tra parte fissa e volante anche in situazioni di 
temperature elevate. Anche le guarnizioni sono realizzate con 
materiali dalle caratteristiche fisiche elevate che non invec-
chiano precocemente e non si incollano alla superficie della 
custodia.

Inserti:
La serie Han® High Temp è equipaggiata con inserti in ma-
teriale speciale, resistente a migliaia di cicli termici. Sono il 
cuore pulsante di questi connettori. Questi inserti isolanti in 
LCP offrono un ottimo supporto meccanico dei contatti elettrici 
anche alle alte temperature e sono particolarmente resistenti 
alle sollecitazioni in fase di accoppiamento e disaccoppiamen-
to delle parti.  

Contatti:
I nuovi inserti per alte temperature sono disponibili per col-
legamento a vite o crimpare e garantiscono l'affidabilità e la 
sicurezza della connessione con basse resistenze di contatto 
anche a temperature estreme.

I connettori Han® High Temp  
garantiscono robustezza ed affidabilità per il loro completo ciclo vitale!
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Identificazione

Sezione
conduttore
(mm²)

Codice Disegno 
(dimensioni in mm)Maschio Femmina

Han® Q 5/0 High Temp
per contatti a crimpare

Ordinare i contatti 
separatamente.
Vedi pag. 17.13

0.14 ... 2.5 09 12 805 3004 09 12 805 3104

High 
Temp

Han® Q 5/0 High Temp Size 3 A

Numero di poli

5+ 
16 A   230/400 V   4 kV   3

Caratteristiche tecniche
5Numero di poli 

Corrente d'esercizio  16 A
230 V
400 V

4 kV
3
>1010 Ω

Tensione fase-terra    
Tensione fase-fase

Tensione di prova
Grado di inquinamento
Resistenza d'isolamento
Temperatura d'esercizio
Vita meccanica
Materiale (inserti)
Colore (inserti)
Reazione al fuoco UL 94

-40 ... +200 °C
≥500 cicli
LCP                               
Nero
V-0

Curve di carico
Diagrammi di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza 
termica dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva 
di cari-co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico 
permanente, applicato su tutti i contatti, senza che la 
temperatura massima venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
(A

)

Temperatura Ambiente (°C)

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09128053004
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09128053104
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
• Resistente alle aggressioni chimiche
• Costruito con acciaio inox di alta qualità
• Estremamente resistente alla corrosione

Dettagli tecnici
Temperatura massima
Grado di protezione 
secondo IEC 60529
Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)
Materiale (custodie 3A)
Materiale (custodie 10B)

-40 ... +200 °C
IP67, IP65 (con vite a tenuta
in dotazione)
4, 4X, 12

Acciaio inox AISI 316 
Acciaio inox AISI 304 

Finitura superficiale (custodie) Conduttiva
Colore (custodie) Inox naturale
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox AISI 304
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Custo-
die

Custodie Han-INOX®   High Temp
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x M20 19 44 003 1440

Han-INOX® 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M20 19 44 003 1640

Han-INOX® 
Custodia fissa diritta per 
fissaggio a vitone 
Confezione:
Custodia + 1x M20 ghiera in acciaio inox

1x M20 19 44 003 1150

Han-INOX® , 
Custodia fissa passante diritta

19 44 003 0301

Dima di foratura
22 x 22 mm

Custo-
die

Custodie Han-INOX® High Temp Taglia 3 A

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola

Han 3 A®

Guarnizione di flangia
in FPM per custodie fisse

Ordinare in aggiunta ad
ogni custodia fissa 

09 37 000 9912

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031640
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031150
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440030301


17
·
06

Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® 
Custodia fissa passante diritta 
con coperchio in metallo (inox)  

Per inserti maschio 

19 44 003 0305

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han-INOX® 
Custodia fissa passante diritta 
con coperchio in metallo (inox)  

Con guarnizione incollata nel coperchio
per inserti femmina o inserti Han-Brid®

19 44 003 0306

Han-INOX® 
Custodia fissa passante angolata 
(fondo aperto)

19 44 003 0801

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han-INOX® 
Custodia fissa da pannello angolata 
(fondo aperto)

1x M20 19 44 003 1250

Han-INOX® 
Custodia di prolunga, 
Uscita diritta

1x M20 19 44 003 1750

Custo-
die

Custodie Han-INOX® High Temp Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440030305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440030306
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440030801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031750
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Versione con guarnizione in FPM              1x M20                      19 44 003 1251
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® 
Coperchio in inox
con cordino di aggancio 
per custodie volanti.  
Con guarnizione

Per inserti femmina

19 44 003 5421

Han-INOX® 
Coperchio in inox 
con cordino di aggancio 
per custodie volanti.  

Per custodie contenenti inserti maschio 

19 44 003 5422

Han-INOX® 
Coperchio in inox 
con cordino di aggancio per 
custodie fisse passanti,  
fisse da pannello  
e custodie di prolunga  
Con guarnizione

Per inserti femmina o inserti Han-Brid®

19 44 003 5425

Han-INOX® 
Coperchio in inox, 
con cordino di aggancio per 
custodie fisse passanti,  
fisse da pannello  
e custodie di prolunga  

Per custodie contenenti inserto maschio 

19 44 003 5426

Custo-
die

Custodie Han-INOX® High Temp Taglia 3 A

Range Ø cavo:
6 ... 13 mm

19 44 000 5082Han-INOX® 
Pressacavo M20

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440035421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440035422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440035425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440035426
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Caratteristiche
• per temperature estreme fino a 200 °C
• Tutti i componenti (contatti, inserti, custodie, guarnizioni e mol-

le di terra) sono studiati per resistere ad elevate temperature e
numerosi cicli termici

Dettagli tecnici
Numero di poli 6, 10, 16, 24
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +200 °C

Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) LCP
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

Collegamento a crimpare

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 E High Temp 2,5 mm²
② Han® 10 E High Temp 2,5 mm²
③ Han® 16 E High Temp 2,5 mm²
④ Han® 24 E High Temp 2,5 mm²

Curva di carico
Collegamento a vite

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Han® 6 E High Temp 2.5 mm²
② Han® 10 E High Temp 2.5 mm²
③ Han® 16 E High Temp 2.5 mm²
④ Han® 24 E High Temp 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Gli inserti Han® High Temp crimp devono sempre essere equi-
paggiati con contattil a crimpare Han® High Temp.

Coppia di serraggio 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

High 
Temp

Inserti Han® High Temp

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® High Temp, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 2,5 09 33 806 2604 09 33 806 2704

Han E® High Temp, 
Collegamento a vite, 
con linguetta salva-cavo

0,5 ... 2,5 09 33 806 2603 09 33 806 2703

High 
Temp

Inserti Han® High Temp Taglia 6 B

Numero di poli

6+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338062604
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338062704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338062603
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338062703
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® High Temp, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 2,5 09 33 810 2604 09 33 810 2704

Han E® High Temp, 
Collegamento a vite, 
con linguetta salva-cavo

0,5 ... 2,5 09 33 810 2603 09 33 810 2703

High 
Temp

Inserti Han® High Temp Taglia 10 B

Numero di poli

10+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338102604
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338102704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338102603
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338102703
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® High Temp, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 2,5 09 33 816 2604 09 33 816 2704

Han E® High Temp, 
Collegamento a vite, 
con linguetta salva-cavo

0,5 ... 2,5 09 33 816 2603 09 33 816 2703

High 
Temp

Inserti Han® High Temp Taglia 16 B

Numero di poli

16+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338162604
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338162704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338162603
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338162703
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® High Temp, 
Collegamento a crimpare

Ordinare i contatti
separatamente

0,5 ... 2,5 09 33 824 2604 09 33 824 2704

Han E® High Temp, 
Collegamento a vite, 
con linguetta salva-cavo

0,5 ... 2,5 09 33 824 2603 09 33 824 2703

High 
Temp

Inserti Han® High Temp Taglia 24 B

Numero di poli

24+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338242604
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338242704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338242603
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338242703
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® High Temp, 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 33 800 6121
09 33 800 6114
09 33 800 6105
09 33 800 6104
09 33 800 6102

09 33 800 6220
09 33 800 6214
09 33 800 6205
09 33 800 6204
09 33 800 6202

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

High 
Temp

Contatti Han® High Temp

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09338006202
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Caratteristiche
• per temperature estreme fino a 200 °C
• Tutti i componenti (contatti, inserti, custodie, guarnizioni e mol-

le di terra) sono studiati per resistere ad elevate temperature e
numerosi cicli termici

• Custodie in metallo resistenti alla corrosione
• Superficie conduttiva

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +200 °C

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Conduttiva
Colore (custodie) Alluminio naturale pallinato
Materiale (guarnizioni) FPM
Colore (guarnizione) Rosso
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

High 
Temp

Custodie Han® High Temp
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  
Han® High Temp 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 806 1440
19 62 806 0446
19 62 806 0447

Han® EMC/B  
Han® High Temp 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

 

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 806 1540
19 62 806 0546
19 62 806 0547

Han® High Temp 
Custodia fissa passante

09 62 806 0391

Dima di foratura

High 
Temp

Custodie Han® High Temp Taglia 6 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Aggancio a leva singola

Han® B 
Custodia volante cieca 
(per forature personalizzate)

09 62 806 0801

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628061440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628060446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628060447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628061540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628060546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628060547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628060391
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® High Temp, 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

1x M20
2x M20

19 62 806 1291
19 62 806 2295

High 
Temp

Custodie Han® High Temp Taglia 6 B

Han® High Temp 
Coperchio in metallo con cordino, 
per custodie fisse passanti e 
fisse da pannello  

09 62 806 5425 09 62 806 5425

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628061291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628062295
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  
Han® High Temp 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 810 1420
19 62 810 1421 19 62 810 0426

19 62 810 0427

Han® EMC/B  
Han® High Temp 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 810 1520
19 62 810 0526
19 62 810 0527

Han® High Temp 
Custodia fissa passante

09 62 810 0391

Dima di foratura

High 
Temp

Custodie Han® High Temp Taglia 10 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Aggancio a doppia leva

Han® B 
Custodia volante cieca 
(per forature personalizzate)

09 62 810 0801

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628101420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628101421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628101520
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100526
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628100391
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® High Temp, 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

1x M20
2x M32

19 62 810 1235
19 62 810 0292

High 
Temp

Custodie Han® High Temp Taglia 10 B

09 62 810 5425 09 62 810 5425Han® High Temp, 
Coperchio in metallo con cordino 
per custodie fisse passanti e 
fisse da pannello

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628101235
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100292


17
·

19

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  
Han® High Temp 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 816 1421
19 62 816 0427
19 62 816 0428

Han® EMC/B  
Han® High Temp 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 816 1521
19 62 816 0527

Han® High Temp 
Custodia fissa passante

09 62 816 0391

Dima di foratura

High 
Temp

Custodie Han® High Temp Taglia 16 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Aggancio a doppia leva

Han® B 
Custodia volante cieca 
(per forature personalizzate)

09 62 816 0801

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628161421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628160427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628160428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628161521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628160527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628160391
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® High Temp, 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

2x M32 19 62 816 0292
High 

Temp

Custodie Han® High Temp Taglia 16 B

Han® High Temp 
Coperchio in metallo con cordino 
per custodie fisse passanti e 
fisse da pannello 

09 62 816 5425 09 62 816 5425

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628160292


17
·
21

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  
Han® High Temp 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32 19 62 824 1422 19 62 824 0427

Han® EMC/B  
Han® High Temp 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 824 1521
19 62 824 0527
19 62 824 0528

Han® High Temp 
Custodia fissa passante

09 62 824 0391

Dima di foratura

High 
Temp

Custodie Han® High Temp Taglia 24 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Aggancio a doppia leva

Han® B
Custodia volante cieca 
(per forature personalizzate)

          09 62 824 0801

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628241422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628241521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628240527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628240528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628240391
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® High Temp, 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

2x M32 19 62 824 0292
High 

Temp

Custodie Han® High Temp Taglia 24 B

Han® High Temp 
Coperchio in metallo con cordino
per custodie fisse passanti e 
e fisse da pannello  

09 62 824 5425 09 62 824 5425

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628240292
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Identificazione Taglia

Range di 
bloccaggio 
(mm) Taglia Codice

Disegni 

 
  
Pressacavo inox per 
alta temperatura

M20 6 ... 13 19 44 000 5082

High
temp 

Pressacavi per alte temperature 

Dettagli tecnici
Materiale (pressacavi) Acciaio inox AISI 304
Materiale (gommino)               Poliammide
RoHS Conforme
Temperatura massima: 200° C 

Marani
Timbro
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Han-
Brid

Han-Brid®

Interfaccia dati

Han-Brid® F.O.
• Compatibile con tutti i contatti  

HP Versatile Link (Horizontal Package)
• Data rates: 12 Mbit/s. Compatibile con tutti i più 

diffusi protocolli bus
• L'inserto permette l'integrazione con tutti i contatti 

standard HP per fibre POF e HCS®*
• Temperatura d'esercizio -40 °C ... +70 °C 

Han-Brid® Cu
• Per cavi a coppie schermate
• Inserto per 2 contatti Han D® maschio o femmina
• Collegamento dello schermo attraverso piastra 

metallica e staffa serracavo
• Il collegamento all'apparato può essere realizzato 

direttamente su c.s. o con cablaggio tradizionale
• Gli inserti per custodie fisse passanti e per custodie 

di prolunga sono dotati di mollette per il collega-
mento della schermatura

Terminatore di linea
• Terminatore di linea attivo (disponibile. in versione

maschio o femmina)
• Custodie standard Han® 3 A
• Alimentazione attraverso i contatti ausiliari

Han-Brid®

• Integra convertitore con separazione galvanica 
24 V - 5 V DC/DC 
 
 

Han-Brid® Quintax 3 A
• Possibilità di collegare cavi schermati a 4 e 8 con-

duttori
• Possibilità di collegare cavi coassiali di grande 

diametro
• Compatibile con tutti i protocolli bus a 4 conduttori
• Compatibile con cavi schermati di diametro 3 – 9.5 mm
• Schermatura separata dalla connessione di terra 

della custodia
• Collegamenti secondo specifiche DIN EN 50 173, 

Cat. 5
• Temperatura d'esercizio -40 °C ... +70 °C

Han-Brid® RJ45 C
• Compatibile con comuni connettori RJ 45 schermati
• Connessioni dei cavi secondo  

DIN EN 50 173, Cat. 5
• Il collegamento sull'apparato è realizzato tramite 

PCB. Sono possibili due versioni: modulare o come 
parte integrante del PCB

• Assemblaggio con utensili standard
• Inserto per 2 contatti Han-D® maschio o femmina 

per il collegamento del bus
• Corrente d'esercizio       10 A
• Tensione d'esercizio        24 V
• Sezione cavo (alimentazione):   0.14 - 2.5 mm²

Han-Brid® USB
• Inserto per tutte le custodie Han® 3 A
• Custodia con guarnizione incollata
• Collegamento semplice e veloce con patch cord 

pre-cablate
• Serraggio cavi con fascetta

Han-Brid® FireWire
• Inserto per tutte le custodie Han® 3 A
• Custodia con guarnizione incollata
• Collegamento semplice e veloce con patch cord 

pre-cablate
• Serraggio cavi con fascetta
• Compatibile con IEEE 1394

Han® 4 A SC
• Compatibile con custodie di taglia Han® 3 A,incluse 

versioni Han® M, Han® EMV e Han® HPR
• Grado di protezione fino a IP 68
• Per contatti SC in fibra ottica; fino a 4 contatti SC 

per connettore
• Per fibra POF diametro 1 mm
• Per fibra multimodale 50 - 62.5 / 125 µm e fibra 

monomodale 9 / 125 µm
• Ferrule in ceramica per ridurre al minimo le perdite 

d'inserzione

* HCS® = Hard Clad Silica (è un marchio registrato della SpecTran Corporation)
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Han-
Brid

Han-Brid®

Custodie in PLASTICA
09 20 003 0320 (grigio chiaro)
09 20 003 0327 (nero)

Custodie in METALLO
09 20 003 0301

Custodie EMC
09 62 003 0301

Vista d'insieme (esempio con Han-Brid® Cu)
Custodie in PLASTICA 
09 20 003 0320 (grigio chiaro) 
09 20 003 0327 (nero)

Custodie in METALLO 
09 20 003 0301

Custodie EMC 
09 62 003 0301

Custodie in PLASTICA 
19 20 003 0720 (grigio chiaro) 
19 20 003 0727 (nero)

Custodie in METALLO 
19 20 003 1750

Custodie EMC 
19 62 003 1750

Custodie in PLASTICA 
19 20 003 0220 (grigio chiaro) 
19 20 003 0227 (nero)

Custodie in METALLO 
19 20 003 1250

Custodie EMC 
19 62 003 1250

Custodie in PLASTICA 
19 20 003 0423 (grigio chiaro) 
19 20 003 0426 (nero)

Custodie in METALLO 
19 20 003 1443

Custodie EMC 
19 62 003 1443

Custodie in PLASTICA 
19 20 003 0623 (grigio 
chiaro) 19 20 003 0626 (nero)

Custodie in METALLO 
19 20 003 1643

Custodie EMC 
19 62 003 1643

Lato apparato
09 12 006 2611
09 12 006 2695
09 12 006 2694

Lato apparato 
09 12 006 2701
09 12 006 2795
09 12 006 2794

Parte volante
09 12 006 3111

Parte volante 
09 12 006 3001
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Han-
Brid

Han-Brid®

Vista d'insieme (esempio con Han-Brid® RJ45 C)

Custodie in PLASTICA 
09 20 003 0320 (grigio chiaro) 
09 20 003 0327 (nero)

Custodie in METALLO 
09 20 003 0301

Custodie EMC 
09 62 003 0301

Lato apparato
09 12 003 2770 
09 12 003 2774 
09 12 003 2776

Parte volante
09 12 003 3011 
09 12 003 3021 
09 12 003 3031

Custodie in PLASTICA 
19 20 003 0423 (grigio chiaro) 
19 20 003 0426 (nero)

Custodie in METALLO 
09 20 003 1443

Custodie EMC 
19 62 003 1443

Custodie in PLASTICA 
19 20 003 0623 (grigio chiaro) 
19 20 003 0626 (nero)

Custodie in METALLO 
19 20 003 1643

Custodie EMC 
19 62 003 1643

Vista d'insieme (esempio con Han-Brid® Cu)



19
·
5

Han-
Brid

Han-Brid®

Han-Brid® F.O.
• Compatibile con tutti i contatti  

HP Versatile Link (Horizontal Package)
• Data rates: 12 Mbit/s. Compatibile con tutti i più 

diffusi protocolli bus
• L'inserto permette l'integrazione con tutti i contatti 

standard HP per fibre POF e HCS®*
• Temperatura d'esercizio -40 °C ... +70 °C 

Han-Brid® Cu
• Per cavi a coppie schermate
• Inserto per 2 contatti Han D® maschio o femmina
• Collegamento dello schermo attraverso piastra 

metallica e staffa serracavo
• Il collegamento all'apparato può essere realizzato 

direttamente su c.s. o con cablaggio tradizionale
• Gli inserti per custodie fisse passanti e per custodie 

di prolunga sono dotati di mollette per il collega-
mento della schermatura

Terminatore di linea
• Terminatore di linea attivo (disp. in versione ma-

schio o femmina)
• Custodie standard Han® 3 A
• Alimentazione attraverso i contatti ausiliari Han-

Brid®

• Integra convertitore con separazione galvanica 24 V - 
5 V DC/DC

Han-Brid® Quintax 3 A
• Possibilità di collegare cavi schermati a 4 e 8 con-

duttori
• Possibilità di collegare cavi coassiali di grande 

diametro
• Compatibile con tutti i protocolli bus a 4 conduttori
• Compatibile con cavi schermati di diametro 3 – 9.5 mm
• Schermatura separata dalla connessione di terra 

della custodia
• Collegamenti secondo specifiche DIN EN 50 173, 

Cat. 5
• Temperatura d'esercizio -40 °C ... +70 °C

Caratteristiche
Caratteristiche generali

Le soluzioni della serie Han-Brid® permettono il sezio-
namento e collegamento di cavi ibridi con un solo con-
nettore miniaturizzato. In questo modo è possibile col-
legare alimentazione e segnali di un apparato con una 
singola struttura bus. La famiglia dei connettori Han-
Brid® include versioni per vari protocolli di bus di campo 
industriali, reti Ethernet, cavi ibridi elettrici / fibra ottica, 
bus USB e Fire Wire con alimentazione ausiliaria fino a 
50 V / 10 A.

• Han-Brid® F.O. per fibra plastica (POF) o
per fibra HCS®*

• Han-Brid® Cu per cavi a coppie schermate

• Han-Brid® Quintax 3 A per cavi coassiali di grande
diametro

• Han-Brid® Quintax 3 A per cavi schermati a 4 o 8
conduttori

• Han-Brid® RJ45 C per applicazioni Ethernet

• Han-Brid® USB / Firewire per trasmissione dati ad
alta velocità

Gli inserti della serie Han-Brid® utilizzano le custodie, 
plastiche e metalliche, della nota serie Han® 3 A, ga-
rantendo il grado di protezione IP 65 secondo DIN EN 
60 529. Per applicazioni in ambienti particolarmente ag-
gressivi è possibile utilizzare le custodie Han® 3 HPR, 
raggiungendo così il grado di protezione IP 68 unita-
mente ad una elevata robustezza meccanica.

Alimentazione
• Inserti Han D® maschio e femmina con contatti a

crimpare standard (ordinare i contatti separata-
mente)

• Corrente d'esercizio 10 A
• Tensione d'esercizio 50 V
• Sezione cavo 0.14 - 2.5 mm²
• Approvazioni
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Caratteristiche
• per cavi a coppie schermate
• Inserto per contatti Han D® maschio o femmina
• Collegamento dello schermo attraverso piastra metallica e 

staffa serracavo
• Il collegamento all’apparato può essere realizzato direttamente 

su PCB o con cablaggio tradizionale
• Gli inserti per custodie fisse passanti e per custodie di pro-

lunga sono sempre dotati di mollette per il collegamento della 
schermatura

• Terminale bus in custodie standard Han® 3 A
• Alimentazione attraverso i contatti ausiliari Han-Brid®

• Integra convertitore con separazione galvanica
24 V - 5 V DC/DC

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Contatti aggiuntivi + 4 contatti da 10 A + PE

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (custodie) Policarbonato, Lega di zinco
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet), RAL 7037 

(grigio polvere)
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Han-
Brid

Han-Brid® Cu

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® , 
Connettore ibrido per linee bus

Lato apparato

09 12 006 2611  

Disponibile anche singolarmente
09 12 002 2611 Parte superiore
09 12 002 3011 Parte inferiore
09 12 004 3011 Parte inferiore

Han-Brid® , 
Connettore ibrido per linee bus

Parte volante

 09 12 006 3111

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)

Han-
Brid

Han-Brid® Cu Taglia 3 A

Numero di poli

2
10 A   50 V   0,8 kV   3
+ 4 contatti da 10 A + PE

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120063111
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® , 
Connettore ibrido per linee bus

Lato apparato

 09 12 006 2701

Disponibile anche singolarmente
09 12 002 2701 Parte superiore
09 12 002 3101 Parte inferiore
09 12 004 3101 Parte inferiore

Han-Brid® , 
Connettore ibrido per linee bus

Parte volante

09 12 006 3001  

Han-
Brid

Han-Brid® Cu  Taglia 3 A

Numero di poli

2
10 A   50 V   0,8 kV   3
+ 4 contatti da 10 A + PE

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120063001


19
·
9

Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® , 
Terminatore di linea, 
Custodie in plastica

09 12 006 2691 09 12 006 2791

Han-Brid® , 
Terminatore di linea, 
Custodie in metallo

09 12 006 2692 09 12 006 2792

Han-Brid® , 
Passa-parete

 

09 12 006 2694 09 12 006 2794

X= Rimuovendo il bordo di blocco è possibile 
il montaggio in custodie di prolunga

Han-Brid® , 
Passa-parete

 
Con collegamento a molla

09 12 006 2695 09 12 006 2795

Han-
Brid

Han-Brid® Cu  Taglia 3 A

Numero di poli

2
10 A   50 V   0,8 kV   3
+ 4 contatti 10 A + PE

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062691
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062791
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062692
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062792
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062694
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062794
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062695
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120062795
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Caratteristiche
• Compatibile con tutti i contatti HP Versatile Link (Horizontal 

Package)
• Data rates: 12 Mbit/s. Compatibile con tutti i protocolli bus
• L’inserto permette l’integrazione con tutti i contatti standard HP 

per fibre POF e HCS®

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Contatti aggiuntivi + 4 contatti da 10 A + PE

 
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +70 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Han-
Brid

Han-Brid® FO

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® 
Connettore ibrido per linee bus

Lato apparato
FO (f) + Han D® (m)
con PCB

09 12 004 2611  

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Disponibile anche singolarmente:
09 12 004 3011 (parte inferiore)

Han-Brid® 
Connettore ibrido per linee bus

Parte volante
FO (m) + Han D® (f)
per fibra POF

 09 12 004 2711

09 12 004 3111

Han-Brid® 
Connettore ibrido per linee bus

Parte volante
FO (m) + Han D® (f)
per fibra POF (crimpless)

 09 12 004 2713

09 12 004 3113

Han-Brid® 
Connettore ibrido per linee bus

Parte volante
FO (m) + Han D® (f)
per fibra HCS®

 09 12 004 2716

09 12 004 3116

Han-
Brid

Han-Brid® FO Taglia 3 A

Numero di poli

2
10 A   50 V   0,8 kV   3
+ 4 contatti da 10 A + PE

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120042611
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120042711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120042713
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120042716
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® , 
Connettore ibrido per linee bus

Lato apparato
FO (f) + Han D® (f)
con PCB

 09 12 004 2701

Disponibile anche singolarmente:
09 12 004 3101 (parte inferiore)

Han-Brid® , 
Connettore ibrido per linee bus

Parte volante
FO (m) + Han D® (m)
Per fibra POF

09 12 004 2601  

09 12 004 3001

Han-Brid® , 
Connettore ibrido per linee bus

Parte volante
Con contatti per FO
FO (m) + Han D® (m)
Per fibra POF (cripless)

09 12 004 2603  

09 12 004 3003

Han-Brid® , 
Connettore ibrido per linee bus

Parte volante
FO (m) + Han D® (m)
per fibra HCS®

09 12 004 2606  

09 12 004 3006

Han-
Brid

Han-Brid® FO  Taglia 3 A

Numero di poli

2
10 A   50 V   0,8 kV   3
+ 4 contatti da 10 A + PE

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120042701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120042601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120042603
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120042606
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Caratteristiche
• Per cavo coassiale Eurobalise diametro 10.8 mm
• Assemblaggio rapido, semplice e sicuro
• Lo schermo è collegato attraverso una flangia a crimpare con 

serracavo
• Compatibile con custodie Han® 3 HPR con uscita cavi a

filettatura metrica

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Impedenza 50 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato, lega di zinco
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-
Brid

Han-Brid® Coax ETCS

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Brid® , 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

09 15 001 3004 09 15 001 3104

Han® Coax ETCS , 
1 + schermo  
per contatti a crimpare Han E® 

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 5,5 09 15 001 6101 09 15 001 6201

Han E® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
5,5

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119
09 33 000 6139

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221
09 33 000 6239

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han-
Brid

Han-Brid® Coax ETCS Taglia 3 A

Numero di poli

1
16 A   50 V   0,8 kV   3
+ schermo

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150013004
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150013104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150016101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150016201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006139
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006239
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Caratteristiche
• Possibilità di collegare cavi schermati a 4/8 conduttori 

(coppie STP)
• Possibilità di collegare cavi coassiali di grande diametro
• Compatibile con tutti i protocolli bus a 4 conduttori
• Compatibile con cavi schermati di diametro 3 ... 9,5 mm
• Schermatura separata dalla connessione di terra della

custodia
• Collegamenti secondo EN 50173, Cat. 5

Dettagli tecnici
Numero di poli 1, 4, 8
Contatti aggiuntivi + 2 contatti di potenza + 

schermo
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +70 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme con esenzione 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
ATTENZIONE! Han-Brid® Quintax in custodie Han® HPR:
utilizzare solo custodie lunghe!

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.
Istruzioni per l’assemblaggio

1. Spellare il cavo come in disegno 1 e ripiegare lo schermo 
    sopra il cavo
2. Crimpare il contatto Han D® sui conuttori.
3. Inserire i contatti Han D® nelle cavità dell’inserto plastico fino 
    allo scatto
4. Alloggiare l’inserto nel corpo metallico aperto, facendo
    allineare i riferimenti di codifica.
5. Agganciare la staffa sul cavo bloccando lo schermo (staffa 
    piccola per cavo 3...6 mm, staffa grande per cavo 6 ... 9,5 mm).
6. Controllare il cablaggio interno Chiudere l’unità Quintax
     posizionando il semi-guscio metallico

Han-
Brid

Han-Brid® Quintax / Coax 3 A

 

 

Marani
Font monospazio
Esenzione RoHs                        6c: lega di rame contenente                                                   fino al 4% di piombo in peso

Marani
Font monospazio
Montaggio del contatto Quintax nell'inserto (Snap-Fit)

Marani
Font monospazio
Rimozione del contatto Quintax dall'nserto (Snap-Fit)

Marani
Font monospazio
Per rimuovere il contatto Quintax dall'insertoè necessario utilizzare l'utensile 09 99 000 0323

Marani
Font monospazio
Operare come illustratoin figura
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Brid® (Snap-Fit)
Collegamento a crimpare

Ordinare separatamente
i contatti Quintax e Coax 

0,14 ... 2,5 09 15 003 3002 09 15 003 3102

Han-
Brid

Han-Brid® Quintax / Coax 3 A Taglia 3 A

Numero di poli

1,4,8
+ 2 contatti di potenza + schermo

Per montaggio in custodie Han 3 HPR, utilizzare solo le seguenti custodie:
19 40 703 0411 (custodia volante)  +  09 40 703 0311 (custodia fissa-passante)   oppure
19 40 003 0411 (custodia volante)  +  09 40 003 0311 (custodia fissa-passante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150033001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150033101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006226
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® D Coax 
per contatti a crimpare Han D® 

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 2,5 09 15 001 3013 09 15 001 3113

Caratteristiche RF

▩ 75 Ohm Cavo
▼ 75 Ohm Cavo con Han D® Coax

Han-
Brid

Han-Brid® Coax 3 A (inserto coassiale 75 Ohm)

Numero di poli

1
10 A   50 V   0,8 kV   3
+ schermo

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Impedenza 75 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Lega di zinco
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150013013
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150013113
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® E Coax 
per contatti a crimpare Han E® 

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 5,5 09 15 001 3023 09 15 001 3123

Han E® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

09 33 000 6117
09 33 000 6122
09 33 000 6115
09 33 000 6118
09 33 000 6116
09 33 000 6123
09 33 000 6119

09 33 000 6217
09 33 000 6222
09 33 000 6215
09 33 000 6218
09 33 000 6216
09 33 000 6223
09 33 000 6221

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han-
Brid

Numero di poli

1
16 A   50 V   0,8 kV   3
+ schermo

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Impedenza 50 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Lega di zinco
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han-Brid® Coax 3 A (inserto coassiale 50 Ohm)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150013023
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150013123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006115
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006218
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006221
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Quintax® 
per contatti a crimpare Han D® 

 Ordinare i contatti
separatamente

0,14
 
...

 
2,5 09 15 004 3013 09 15 004 3113

Han-
Brid

Han-Brid® Quintax 3 A

Numero di poli

4
10 A   50 V   0,8 kV   3
+ schermo

Caratteristiche
• Schermatura isolata dal potenziale di terra
• Ideali per il collegamento di segnali sensibili (ad esempio BUS)
• Il contatto Han® Quintax a quattro poli è adatto per Ethernet 

cat. 5e e PROFIBUS, collegando in diagonale le coppie di cavi. 
 

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Lega di zinco
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5

09 15 000 6124
09 15 000 6123
09 15 000 6125
09 15 000 6122
09 15 000 6121
09 15 000 6126

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150043013
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150043113
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Quintax® High Density , 
per contatti a crimpare D-Sub 
  

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,09 ... 0,52 09 15 008 3013 09 15 008 3113

Contatti D-Sub 
Contatti TORNITI a crimpare, 
  
Contatti singoli
 

0,09 ... 0,25
0,13 ... 0,33
0,25 ... 0,52

09 67 000 7576
09 67 000 5576
09 67 000 8576

09 67 000 7476
09 67 000 5476
09 67 000 8476

Han-
Brid

Han-Brid® Quintax 3 A HD

Numero di poli

8
5 A   50 V   0,8 kV   3
+ schermo

Dettagli tecnici
Numero di poli 8
Contatti aggiuntivi + schermo
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

5 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 5 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500

Dettagli tecnici
Materiale (inserti) Lega di zinco
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150083013
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150083113
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008576
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670007476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670005476
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09670008476
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Caratteristiche
• Compatibile con comuni connettori RJ 45 schermati
• Collegamenti secondo EN 50173, Cat. 5 e 6
• Il collegamento all’apparato può essere realizzato direttamente 

su PCB o con cablaggio tradizionale
• Assemblaggio con utensili standard
• Inserto per 2 contatti ausiliari Han-D® maschio o femmina in

combinazione con connettore RJ45

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Contatti aggiuntivi + RJ45
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   24 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 24 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han-
Brid

Han-Brid® RJ45 C

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® 
Connettore per reti ibride.
Sezione cavo: AWG 22÷24 

 

09 12 003 3011  

Han-Brid® , 
Connettore per reti ibride (cat. 6A - 10 Gbit/s)
Sezione cavo: AWG 22÷27 rigido e a trefoli

 

09 12 003 3015  

Han-Brid® 
Connettore per reti ibride (cat. 6A - 10 Gbit/s) 
Sezione cavo: AWG 24/7÷28/7 a trefoli

 

09 12 003 3016  

Han-Brid® 
Connettore per reti ibride (cat. 5)

 

09 12 003 3021  

Han-Brid® 
Connettore per reti ibride (cat. 5)

 

09 12 003 3031  

Han-
Brid

Han-Brid® RJ45 C Taglia 3 A

Numero di poli

2
10 A   24 V   0,8 kV   3
+ connettore RJ45 per trasmissione dati

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120033011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120033015
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120033016
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120033021
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120033031
Marani
Font monospazio
Con connettore RJ45 IndustrialCollegamento:a perforazioned'isolante (senza utensili)

Marani
Font monospazio
Connettore RJ45 Industrial 10 Gbit/sCollegamento: a perforazioned'isolante (senza utensili)

Marani
Font monospazio
Con connettore RJ45 GigaLinkCollegamento: a crimpare conutensile 09 45 800 0520

Marani
Font monospazio
Con connettore RJ45 Stewart(AWG: 24÷26 rigido e a trefoli)Collegamento: a crimpare conutensile 09 99 000 0366

Marani
Font monospazio
Con connettore RJ45 HIROSE(AWG: 24÷26 rigido e a trefoli)Collegamento: a crimpare
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® , 
Connettore per reti ibride (cat. 5)

Passa-parete
con morsetto a 4 poli

 09 12 003 2770

Han-Brid® , 
Connettore per reti ibride (cat. 5)

Passa-parete
Diritto

 09 12 003 2774

Han-Brid® , 
Connettore per reti ibride (cat. 5)

Passa-parete
Angolato

 09 12 003 2776

Han-
Brid

Han-Brid® RJ45 C Taglia 3 A

Han-Brid® , 
Connettore per reti ibride (cat. 6)

Passa-parete
Diritto

 09 45 200 1560

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120032770
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120032774
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120032776
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® 
USB 3.0

Lato apparato

09 12 001 2793  

Han-Brid® 
USB 2.0

Lato apparato

09 12 001 2794  

Han-Brid® 

Parte volante

 09 12 001 3091

Han-
Brid

Han-Brid® USB Taglia 3 A

Numero di poli

2
1 A   50 V   0,8 kV   3
+ USB

Caratteristiche
• Inserti per tutte le custodie Han® 3 A con guarnizione incollata
• Collegamento semplice e veloce con patch cord pre-cablate
• Fascetta serracavo

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Contatti aggiuntivi + USB
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 1 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≥4 mΩ
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120012793
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120012794
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120013091
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® 

Lato apparato

09 12 001 2774  

Han-Brid® 

Parte volante

 09 12 001 3071

Han-
Brid

Han-Brid® FireWire Taglia 3 A

Numero di poli

2
1 A   50 V   0,8 kV   3
+ FireWire

Caratteristiche
• Inserti per tutte le custodie Han® 3 A con guarnizione incollata
• Collegamento semplice e veloce con patch cord pre-cablate
• Fascetta serracavo
• Secondo specifiche EEE 1394

Dettagli tecnici
Numero di poli 2
Contatti aggiuntivi + FireWire
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

1 A   50 V   0,8 kV   3

Corrente d’esercizio 1 A
Tensione d’esercizio 50 V
Tensione di prova  0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≥4 mΩ
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120012774
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120013071
Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Caratteristiche
• Compatibile con custodie taglia Han® 3 A incluse le versioni 

Han® M, Han® EMC e Han® HPR
• Grado di protezione IP68
• Compatibile con contatti HARTING SC
• per fibra multimodale 50 - 62.5 / 125 µm e fibra monomodale 

9 / 125 µm
• 4 ferrule in ceramica per perdite di inserzione minimizzate
• 1 mm POF

Dettagli tecnici
Numero di poli 4
Resistenza di contatto ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Istruzioni per l’assemblaggio
Modulo Maschio

Assemblare il contatto SC
① Spingere il contatto SC nell’inserto
② Spingere la clip a molla sopra il corpo del contatto
Istruzioni per l’assemblaggio
Modulo Femmina

Assemblare il contatto SC
① Spingere la ferrula centrale (inclusa nella confezione) 
     nel contatto SC
② Spingere il contatto SC nell’inserto
③ Spingere la clip a molla sopra il corpo del contatto

Han-
Brid

Han® 4 A SC
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han-Brid® 
per FO 

 
Ordinare i contatti separatamente

09 20 004 4701 09 20 004 4711

Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)
Gli inserti femmina sono completi della fer-
rula di centratura. La confezione comprende 
4 ferrule.

Contatti SC 
Per fibra in plastica Ø 1 mm  
Collegamento a crimpare 

20 10 001 5211 20 10 001 5211

Contatti SC 
Per fibra in plastica Ø 1 mm  
Collegamento rapido 

20 10 001 5217 20 10 001 5217

Contatti SC 
per fibra monomodale 9/125 μm 

20 10 125 5220 20 10 125 5220

Contatti SC 
per fibra ottica GI 50/125 μm  
e ferrule in ceramica 62.5/125 μm 

20 10 125 5211 20 10 125 5211

Contatti SC 
per fibra ottica SI (HCS®) 200/230 μm 

20 10 230 5211 20 10 230 5211

Han-
Brid

Han® 4 A SC Taglia 3 A

Numero di poli

4

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200044701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200044711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100015211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100015211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100015217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20100015217
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101255220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101255220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101255211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20101255211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20102305211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20102305211
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni industriali
• Con guarnizione incollata

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP44 (IP67 con vite a tenuta 
09 20 000 9918)

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
DNV GL

Dettagli applicativi
Le custodie volanti speciali con guarnizione incollata possono 
essere accoppiate con custodie fisse standard (vedi capitolo 31)

Han-
Brid

Custodie metalliche Han® 3 A
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® , 
Custodie volanti 
per Han-Brid®  
con guarnizione incollata  
e pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x Integrato
1x Integrato

5 ... 13
6 ... 12

19 20 003 1423
19 20 003 1425

Han A® , 
Custodie volanti 
per Han-Brid®  
con guarnizione incollata. 
Uscita diritta

 

1x M20
1x M25

19 20 003 1443
19 20 003 1447

Han A® , 
Custodie volanti 
per Han-Brid®  
con guarnizione incollata. 
Uscita laterale

1x M20 19 20 003 1643

Han-
Brid

Custodie metalliche Han® 3 A Taglia 3 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031443
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031643
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni industriali
• Con guarnizione incollata

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Grado di protezione secondo 
IEC 60529

IP44 (IP67 con vite a tenuta 
09 20 000 9918)

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia), 

RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Le custodie volanti speciali con guarnizione incollata possono 
essere accoppiate con custodie fisse standard (vedi capitolo 31)

Han-
Brid

Custodie in plastica Han® 3 A
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodie volanti 
con guarnizione incollata  
e pressacavo integrato 
Uscita diritta

1x Integrato 9 ... 17 19 20 003 0413

Han A® 
Custodie volanti 
con guarnizione incollata  
e pressacavo integrato.  
Colore: Nero 
Uscita diritta

1x Integrato 9 ... 17 19 20 003 0418

Han A® 
Custodie volanti 
per Han-Brid®  
con guarnizione incollata. 
Uscita diritta

1x M20 19 20 003 0423

Han A® 
Custodie volanti, 
per Han-Brid®  
con guarnizione incollata.  
Colore: Nero 
Uscita diritta

 

1x M20
1x M25

19 20 003 0426
19 20 003 0436

Han A® 
Custodie volanti 
con guarnizione incollata 
Uscita diritta

1x M25 19 20 003 0433

Han-
Brid

Custodie in plastica Han® 3 A Taglia 3 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030413
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030418
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030436
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030433
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodie volanti 
per Han-Brid®

con guarnizione incollata. 
Uscita laterale

1x M20 19 20 003 0623

Han A® 
Custodie volanti 
per Han-Brid®  
con guarnizione incollata.  
Colore: Nero 
Uscita laterale

1x M20 19 20 003 0626

Han-
Brid

Custodie in plastica Han® 3 A Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030623
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030626
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Con guarnizione incollata

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP67

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) FPM
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Le custodie volanti speciali con guarnizione incollata possono 
essere accoppiate con custodie fisse standard (vedi capitolo 31)

Han-
Brid

Custodie Han® M
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® M 
Custodie volanti 
con guarnizione incollata. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 37 003 1443
19 37 003 1447

Han® M 
Custodie volanti 
con guarnizione incollata. 
Uscita laterale

1x M20 19 37 003 1643

Han-
Brid

Custodie Han® M Taglia 3 A

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola in acciaio inox

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031443
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031643
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni con elevate esigenze di

schermatura EMC
• Con guarnizione incollata

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP44 (IP67 con vite a tenuta
09 20 000 9918)

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Conduttivo
Colore (custodie) Non verniciato
Materiale (guarnizioni) NBR
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Le custodie volanti speciali con guarnizione incollata possono 
essere accoppiate con custodie fisse standard (vedi capitolo 31)

Han-
Brid

Custodie Han® EMC
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodie volanti 
Con guarnizione incollata. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 62 003 1443
19 62 003 1447

Han® EMC 
Custodie volanti 
con guarnizione incollata. 
Uscita laterale

1x M20 19 62 003 1643

Han-
Brid

Custodie Han® EMC Taglia 3 A

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031443
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031643


19
·

37

Caratteristiche
• Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
• Resistente alle aggressioni chimiche
• Costruito con acciaio inox di alta qualità
• Estremamente resistente alla corrosione
• Con guarnizione incollata

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione secondo 
IEC 60529

IP67

Grado di protezione secondo 
UL 50

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Acciaio inox
Finitura superficiale (custodie) Conduttivo
Colore (custodie) Non verniciato
Materiale (guarnizioni) NBR
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Le custodie volanti speciali con guarnizione incollata possono 
essere accoppiate con custodie fisse standard (vedi capitolo 31)

Han-
Brid

Custodie Han-INOX®
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® 
Custodie volanti 
con guarnizione incollata.
Uscita diritta

1x M20 19 44 003 1443

Han-INOX® 
Custodie volanti 
con guarnizione incollata. 
Uscita laterale

1x M20 19 44 003 1643

Han-
Brid

Custodie Han-INOX® Taglia 3 A

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola in acciaio inox

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031443
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031643
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Eccellenti caratteristiche EMC
• Vite di aggancio M4
• Campo di applicazione: installazioni esterne su veicoli, impianti

in aree particolarmente umide e gravose, sezionamento di
segnali sensibili che necessitano di essere schermati.

• Finitura: colore nero e guarnizione interna

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio  2 Nm
Grado di protezione secondo 
IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere / Cromato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (agganci) Acciaio inox
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DNV GL

Han-
Brid

Custodie Han® HPR
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti 
Uscita diritta 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta IP

1x M20
1x M25

19 40 703 0400
19 40 703 0401

① Vite con guarnizione

Han-
Brid

Custodie verniciate a polvere Taglia 3 A

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Bloccaggio rapido

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030401
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti 
Uscita diritta 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta IP

1x M20
1x M25

19 40 703 0410
19 40 703 0411

Han-
Brid

Custodie verniciate a polvere Taglia 3 A

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030410
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030411
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti 
Uscita diritta 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta IP

1x M20
1x M25

19 40 003 0400
19 40 003 0401

① Vite con guarnizione

Han-
Brid

Custodie cromate Taglia 3 A

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Bloccaggio rapido

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030401
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti 
Uscita diritta 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta IP

1x M20
1x M25

19 40 003 0410
19 40 003 0411

① Vite con guarnizione

Han-
Brid

Custodie cromate Taglia 3 A

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030410
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030411
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Connettori Han® su PCB
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PCB

Adattatore da PCB per Han DD®

Han® 24 DD Han® 42 DD Han® 72 DD Han® 108 DD

Layout del PCB

Assemblaggio

➀ Adattatore per c.s.
➁ Circuito stampato (PCB)
➂ Pannello del quadro elettrico
➃ Contatti Han DD® per C.S.
➄ Inserto Han DD®

➅ Custodia fissa passante Han® B

1) Per utilizzo con custodie Han® B EMC aumentare la quota a 12.5 ± 0.2 mm in quanto non viene utilizzata la guarnizione di flangia
   Per utilizzo con custodie IP67 (09 30 0xx 1301) la quota è di 9÷9,5 mm max in quanto la guarnizione di flangia è più spessa

Diametro del foro (raccomandato): 0.8 mm
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PCB

Adattatore da PCB per Han E®

Han® 6 E Han® 10 E Han® 16 E Han® 24 E

Layout del PCB

Assemblaggio

➀  Adattatore per c.s.
➁  Circuito stampato (PCB)
➂  Pannello del quadro elettrico
➃  Contatti Han E® per C.S.
➄  Inserto Han E®

➅  Custodia fissa passante Han® B

1) per utilizzo con custodie Han® B EMC aumentare la quota a 12.5 ± 0.7 mm in quanto non viene utilizzata la guarnizione di flangia
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PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 4/2

Layout del PCB
Dimensioni in mm

Assemblaggio
X = 16+1 con contatti di segnale 16+2 senza contatti di segnale

➀  Circuito stampato (PCB)
➁  Adattatore per c.s.
➂  Pannello del quadro elettrico
➃  Custodia fissa passante Han-

Compact®
➄  Contatto Han® C da C.S.
➅  Inserto Han® Q 4/2
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PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 5/0

①

②

Layout del PCB
Dimensioni in mm

➀  Diametro del foro (raccomanda-
to): 2.6 mm

➁  Diametro del foro (raccomanda-
to): 1.5 mm

Assemblaggio

➀  Custodia fissa passante Han® 
3 A

➁  Han® Q 5/0
➂  Contatti a saldare
➃  Adattatore per c.s.
➄  Collegamento (a saldare) al c.s.
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PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 7/0

Layout del PCB
Dimensioni in mm

➀  Piano della custodia
➁  Diametro del foro (raccomandato)

0,8 mm

Assemblaggio

➀  Adattatore per c.s.
➁  Circuito stampato (PCB)
➂  Pannello del quadro elettrico
➃  Contatto Han D® per C.S.
➄  Inserto Han® Q 7/0
➅  Custodia fissa passante Han® 3A
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PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 8/0

Layout del PCB
Dimensioni in mm

Assemblaggio

➀  Circuito stampato (PCB)
➁  Adattatore per c.s.
➂  Pannello del quadro elettrico
➃  Custodia fissa passante

Han-Compact®
➄  Contatti Han E® per C.S.
➅  Inserto Han® Q 8/0
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PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 12/0

Layout del PCB
Dimensioni in mm

Assemblaggio

Diametro del foro (raccomandato): 0,8 mm

➀ Connettore Han® Q 12/0
➁  Custodia fissa passante Han® 3 A
➂ Contatto R15 da C.S.

➃ Circuito stampato (PCB)
➄ Adattatore per PCB
➅ Pannello del quadro elettrico

Custodie Han® 3 A Standard / EMC Custodia Han® 3 A plastica Custodia Han® 3 A HPR
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PCB

Adattatore da PCB per Han-Modular®

Layout del PCB
Dimensioni in mm

Modulo Han DD® Modulo Han® 40 A

➀  Diametro del foro (raccomandato)
0,8 mm

➁  Diametro del foro (raccomandato)
3,2 mm

Assemblaggio

➀  Adattatore per Han DD® su 
circuito stampato

➁  Contatto Han® C a saldare
➂  Pannello del quadro elettrico
➃  Modulo per collegamento a 

circuito stampato
➄  Contatto Han D® per C.S.
➅  Custodia fissa passante Han® B

1) per utilizzo con custodie Han® B EMC aumentare la quota a 12.5 ± 0.7 mm in quanto non viene utilizzata la guarnizione di flangia
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PCB

Adattatore da PCB per moduli Han DDD®

① ① ②

Layout del PCB

Assemblaggio

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

① Diametro del foro (raccomandato): 0,8 mm
② Diametro del foro (raccomandato): 3,2 mm

① Adattatore a 5 poli per Han DDD® su PCB
② Custodia fissa passante Han® B
③ Pannello del quadro elettrico
④ Contatto maschio Han D® per C.S. 09 15 000 6197
⑤ Contatto femmina Han D® per C.S. 09 15 000 6291

Per ulteriori informazioni circa i telai Han-Modular®, fare riferimento al capitolo 06 (Han-Modular®)
 

Modulo Han® DDD Modulo Han® DD Modulo Han® 70 A 

1)  per utilizzo con custodie Han® B EMC aumentare la quota a 12.5 
±0.7 mm in quanto non viene utilizzata la guarnizione di flangia

Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06
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Caratteristiche
•   Collegamento senza saldatura su PCB
• Contatto da PCB con elemento di bloccaggio
• Processo di macchina
• Flessibilità nelle applicazioni
• Assemblaggio facile e veloce
• Assemblaggio rapido su PCB
• Aggancio diretto sul PCB

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto        ≤2 mΩ
Materiale (agganci)        Lega di rame
Finitura super.ciale (agganci)               Passivato
Materiale (contatti)        Lega di rame
Trattamento superficiale (contatti)        3 µm Ag
RoHS        Conforme

 
 
 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Il nuovo sistema di connessione cavo-scheda permette l’ottimiz-
zazione del PCB e offre contatti di elevata qualità.
Han-Fast® Lock è un sistema molto flessibile e permette con-
nessioni di potenza semplici e veloci direttamente sul PCB. E’ 
sufficiente realizzare una piazzuola forata come da disegno.
La superficie interna del foro funziona da interfaccia. Il contatto 
Han-Fast® Lock viene semplicemente inserito nel foro del PCB. 
Abbassando il perno centrale del contatto, si realizza il blocco 
del contatto stesso nel foro.
Il sistema di connessione senza saldatura è semplice e facile da 
utilizzare. Anche le operazioni di manutenzione sono facilitate 
dalla possibilità di scollegare i contatti separatamente.
Han-Fast® Lock è compatibile con assemblaggi SMD sul PCB.
• Correnti fino a 60 Amps
• Forature standard con piazzuola
• Posizione del PCB indipendente dal connettore
• Collegamento al PCB senza saldature
• Bloccaggio semplice sul PCB

PCB

Han-Fast® Lock

 

➀	Sezione cavo:		1.5	mm² 
➁	Sezione cavo:		2.5	mm² 
➂	Sezione cavo:					4	mm²
➃	Sezione cavo:					6	mm²
➄	Sezione cavo:			10	mm²

Temperatura Ambiente

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo DIN EN 60 512-5 

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Marani
Font monospazio
Altre caratteristiche tecniche

Marani
Font monospazio
Forza minima di ritenzione delcontatto nel foro del PCB(IEC 60352-5)                                            40 N 

Marani
Font monospazio
Forza minima di ritenzione delcavo nel contatto crimpato(IEC-60352-2)                                             1,5 mm²: > 150 N                                                                    2,5 mm²: > 230 N                                                                    4    mm²: > 310 N                                                                    6    mm²: > 360 N                                                                    10  mm² >  380 N
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Han-Fast® Lock 
Contatto DIRITTO per PCB 
con perno centrale. 
Confezione:
Contatti singoli
Superficie contatti:
Argentati

1,5 ... 2,5
4 ... 6
10

09 08 000 7122
09 08 000 7123
09 08 000 7124

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han-Fast® Lock , 
Contatto ANGOLATO per PCB, 
con perno centrale.  
  
Confezione:
Contatti singoli
Superficie contatti:
Argentati

1,5 ... 2,5
4 ... 6
10

09 08 000 7222
09 08 000 7223
09 08 000 7224

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han-Fast® Lock , 
Contatto DIRITTO per PCB 
con perno centrale. 
Confezione:
Contatti su bobina da 2300 pz.)
Superficie contatti:
Argentati

1,5

 

...

 

2,5
4

 

...

 

6
10

09 08 000 6122
09 08 000 6123
09 08 000 6124

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

PCB

Han-Fast® Lock

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09080007122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09080007123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09080007124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09080007222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09080007223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09080007224
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Caratteristiche
• Costruzione robusta
• Compatibile con custodie standard ed EMC
• Ottimizzazione dei costi di cablaggio
• Contatti ad alta densità

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

7,5 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 7.5 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Materiale (inserti) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Inserti a crimpare Han DD® vedi capitolo 02

Moduli vedi capitolo 06

Custodie fisse passanti Han® B vedi capitolo 31

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

PCB

Adattatore da PCB per Han DD®

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han D® 
Contatto per PCB, 
Superficie contatti:
Argentati

 

09 15 000 6191 09 15 000 6291

Adattatore da c.s. per: 
- inserti Han DD®  
   
  
 

Per c.s. di spessore fino a 1,6 mm

09 16 000 9905 09 16 000 9905

09 16 000 9905: a= 2.6 mm
09 16 000 9908: a= 3.4 mm

Adattatore da c.s. per: 
- inserti Han DD®,  
   
  
 

Per c.s di spessore fino a 2,4 mm

09 16 000 9908 09 16 000 9908

PCB

Adattatore da PCB per inserti monoblocco Han DD®

09 15 000 6195 09 15 000 6295

Marani
Font monospazio
Dorati

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han D® 
Contatto per PCB, 
Superficie contatti:
Argentati

09 15 000 6191 09 15 000 6294

Adattatore da c.s. per: 
- moduli Han DD®  
 
  
 

Per c.s. di spessore fino a 1,6 mm

09 16 000 9905 09 16 000 9905

09 16 000 9905: a= 2.6 mm
09 16 000 9908: a= 3.4 mm

Adattatore da c.s. per: 
- moduli Han DD®  
 
  
 

Per c.s. di spessore fino a 2,4 mm

09 16 000 9908 09 16 000 9908

PCB

Adattatore da PCB per moduli Han DD®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006191
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006294
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160009905
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160009905
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160009908
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160009908


20
·

16

Caratteristiche
• Costruzione robusta
• Compatibile con custodie standard ed EMC
• Ottimizzazione dei costi di cablaggio
• Contatti ad alta densità

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

7,5 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 7.5 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Materiale (inserti) Poliammide
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Inserti a crimpare Han DD® vedi capitolo 02

Moduli vedi capitolo 06

Custodie fisse passanti Han® B vedi capitolo 31

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Per il collegamento di 17 contatti su PCB con modulo Han® 
DDD, utilizzare due adattatori per PCB a 6 poli e un adattatore 
a 5 poli.
(caratteristiche elettriche: 7.5 A / 160 V / 2.5 / kV 3)

PCB

Adattatore da PCB per moduli Han DDD®

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han D® 
Contatto per PCB, 
Superficie contatti:
Argentati

 

09 15 000 6197 09 15 000 6291

Adattatore da c.s. per: 
- moduli Han DDD®  
  
Dati elettrici in moduli Han® DDD: 
7,5 A / 160 V / 2.5 kV / 3

Per c.s. di spessore fino a 1,6 mm

09 16 000 9905 09 16 000 9905

09 16 000 9905: a= 2.6 mm
09 16 000 9908: a= 3.4 mm

Adattatore da c.s. per: 
- moduli Han DDD®  
  
Dati elettrici in moduli Han® DDD: 
7,5 A / 160 V / 2.5 kV / 3

Per c.s. di spessore fino a 2,4 mm

09 16 000 9908 09 16 000 9908

Adattatore per c.s., 
5 contatti,  
per moduli Han DDD®

Per c.s. di spessore fino a 1,6 mm

09 16 000 9915 09 16 000 9915

09 16 000 9915: a= 2.6 mm
09 16 000 9918: a= 3.4 mm

PCB

Adattatore da PCB per moduli Han DDD®

Non disponibile   09 15 000 6295

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006197
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006291
Marani
Font monospazio
Dorato

Marani
Timbro
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Adattatore per c.s., 
5 contatti,  
per moduli Han DDD®

Per c.s. di spessore fino a 2,4 mm

09 16 000 9918 09 16 000 9918PCB

Adattatore da PCB per moduli Han DDD®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160009918
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09160009918
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Caratteristiche
• Assemblaggio modulare
• Costruzione robusta
• Compatibile con custodie standard ed EMC
• Ottimizzazione dei costi di cablaggio

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

40 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 40 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Materiale (inserti) Policarbonato
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Telai incernierati vedi capitolo 06

PCB

Adattatore da PCB per modulo Han® 40 A Axial

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han® C 
Contatto a saldare su PCB per moduli Han 40 A 
Superficie contatti:
Argentati

09 32 000 6295

Moduli Han 40 A da PCB

Controparti: moduli Han® 40 A crimp e/o axial

09 14 002 2603 09 14 002 2703

PCB

Adattatore da PCB per modulo Han® 40 A Axial

Adattatore da PCB per modulo Han® C

Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han® C, 
Contatti da PCB 
Superficie: argentata

09 32 000 6295

Modulo Han® C da PCB 09 14 003 2710

Caratteristiche tecniche

Controparti: moduli Han® CA crimp e/o axial

 40 A
250 V
4 kV
3

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio 
Tensione di prova (impulsi) 
Grado di inquinamento 
Resistenza di contatto 
Temperatura d'esercizio 
Materiale (inserti)      
Materiali (contatti)

≤3 mΩ
-40 ... +125 °C 
Policarbonato (PC) 
Lega di rame

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09320006295
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022603
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140022703
Marani
Rettangolo
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Caratteristiche
• Costruzione robusta
• Compatibile con custodie standard ed EMC
• Ottimizzazione dei costi di cablaggio
• Connettore di controparte disponibile con collegamento a vite,

crimpare e molla

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Materiale (inserti) Policarbonato
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Inserti a crimpare Han E® vedi capitolo 03

Altre custodie al capitolo 31

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

PCB

Adattatore da PCB per inserti monoblocco Han E®

Marani
Font monospazio
(impulsi)



20
·

22

Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han E® 
Contatti per inserti monoblocco Han E crimp
da montare su PCB. 
Superficie contatti:
Argentati

09 33 000 6180 09 33 000 6280

Adattatore a saldare su c.s. per 
inserti monoblocco a crimpare Han E®

09 33 000 9996 09 33 000 9996

PCB

Adattatore da PCB per Han E®

Contatto singolo per moduli Han E / EE su PCB 
(contatto maschio a saldare su PCB) 09 33 000 9811

Nei moduli femmina montare il contatto
09 33 000 6280 

Marani
Timbro

Marani
Timbro



20
·

23

Caratteristiche
• Costruzione robusta
• Ottimizzazione dei costi di cablaggio
• Contatti ad alta densità
• Compatibile con custodie Han-Compact®

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

30 A   400/690 V   6 kV   2

Corrente d’esercizio 30 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

400 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

690 V

Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 2
Caratteristiche elettriche 
(segnale)

7,5 A   250 V   4 kV   2

Corrente d’esercizio (segnale) 7.5 A
Tensione d’esercizio (segnale) 250 V
Tensione di prova (segnale) 4 kV
Grado di inquinamento 
(segnale)

2

Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Reazione al fuoco secondo UL 
94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 12

Materiale (inserti) LCP
Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Inserti Han® Q vedi capitolo 13

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 4/2

Marani
Font monospazio
(impulsi)

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han® C 
Contatto per Han Q 4/2 crimp
da montare su PCB 

Superficie contatti: Argentati

09 32 000 6180 09 32 000 6280

Han D® 
Contatto per PCB, 
Superficie contatti:
Argentati

09 15 000 6191 09 15 000 6293

Adattatore per Han Q 4/2 su PCB 

Per c.s. di spessore fino a 2,4 mm

09 12 006 9901 09 12 006 9901

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 4/2

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006191
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006293
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Compact® , 
Custodia fissa passante diritta 

In plastica nera con leva di aggancio

09 12 008 0327

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 4/2 Taglia Han-Compact®

Custodie per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola
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Caratteristiche
• Costruzione robusta
• Compatibile solo con custodie EMC taglia Han® 3 A
• Collegamento di terra aggiuntivo tra custodia e C.S.

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

10 A   230/400 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 10 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP44 (IP67 con vite a tenuta 
09 20 20 000 9918)

Materiale (inserti) Policarbonato
Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Conduttivo
Colore (custodie) Non verniciato
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio
Finitura superficiale (agganci) Zincato
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Inserti Han® Q vedi capitolo 13

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 5/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han E® 
Contatto a saldare su PCB 
Superficie contatti:
Argentati

09 33 000 6195 09 33 000 6295

Adattatore per Han Q 5/0 su c.s., 
5 contatti,  
per Han® Q 5/0

Per c.s. di spessore fino a 2,4 mm

09 12 000 9905 09 12 000 9905

Adattatore con contatto di terra

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 5/0

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006195
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006295
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009905
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009905
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Identificazione Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodia fissa passante diritta 

per montaggio Han® Q 5/0 su PCB

09 62 003 0304

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 5/0 Taglia 3 A

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620030304
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Caratteristiche
• Costruzione robusta
• Compatibile con custodie standard ed EMC
• Contatti ad alta densità

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

7,5 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 7.5 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP44 (IP67 con vite a tenuta
09 20 000 9918)

Materiale (inserti) Policarbonato
Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio
Finitura superficiale (agganci) Zincato
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Dettagli applicativi
Inserti Han® Q vedi capitolo 13

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 7/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han D® 
Contatto a saldare su PCB
per Han Q 7/0 

Superficie contatti: Argentati

09 15 000 6190 09 15 000 6290

Adattatore da c.s. per
Han® Q 7/0

Per c.s. di spessore fino a 2,4 mm

09 12 000 9908 09 12 000 9908

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 7/0

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009908
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009908
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Identificazione Codice
Disegni 

Han A® 
Custodia fissa passante diritta 
per Han Q 7/0 su PCB

09 20 003 0301

Dima di foratura 22 x 22 mm

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 7/0 Taglia 3 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030301
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Caratteristiche
• Costruzione robusta
• Compatibile con custodie Han-Compact®

• Ottimizzazione dei costi di cablaggio
• Contatti ad alta densità

Dettagli tecnici
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   230/400 V   4 kV   2

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 
contatto-terra

230 V

Tensione d’esercizio 
contatto-contatto

400 V

Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 2
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 12

Materiale (inserti) LCP
Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Inserti Han® Q vedi capitolo 13

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 8/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han E® 
Contatto per inserti Han Q 8/0 crimp
da montare su PCB 
Superficie contatti:
Argentati

09 33 000 6180 09 33 000 6280

Adattatore a saldare su c.s. per 
inserti a crimpare Han® Q 8/0

Per c.s. di spessore fino a 1,6 mm

09 12 008 9901 09 12 008 9901

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 8/0
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Compact® 
Custodia fissa passante diritta
 
In plastica nera con leva di aggancio

09 12 008 0327

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 8/0  Taglia Han-Compact®

Custodie per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola
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Caratteristiche
• Costruzione robusta
• Compatibile con custodie standard ed EMC
• Contatti ad alta densità

Dettagli tecnici
Numero di poli 12
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

7,5 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 7.5 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova  4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 0.75 mm²
② Sezione conduttori 1.5 mm²
③ Sezione conduttori 2.5 mm²

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 12/0

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Han® Q 12/0
Inserti per montaggio su PCB

Ordinare i contatti separatamente 

Utilizzare l'adattatore da PCB  09 12 012 9901

09 12 012 3002 09 12 012 3102

Han D® 
Contatti per adattatore da PCB 
Superficie contatti:
Argentati

09 15 000 6191 09 15 000 6297

Adattatore da PCB per 
Han® Q 12/0

Per c.s. di spessore fino a 2,4 mm

09 12 012 9901 09 12 012 9901

PCB

Adattatore da PCB per Han® Q 12/0 Taglia 3 A

Numero di poli

12+ 
7,5 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006191
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006297
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Identificazione              Taglia Maschio Femmina
     Codice Disegno 

(dimensioni in mm)

Adattatore da PCB per 
inserti Han® 40 EEE 
Contatti argentati

16 B 09 33 000 9880 09 33 000 9880

Han

Adattatore da PCB per inserti Han 40 EEE

Numero di poli

40
16 A   500 V   6 kV   3

Caratteristiche tecniche
Numero di poli 40
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione d'esercizio 500 V
Tensione di prova ad impulsi        6 kV

Grado di inquinamento 3
Temperatura d'esercizio -40 ... +125 °C
Materiale (inserti) Policarbonato
Materiale (contatti) Lega di rame

Contatti per inserti Han EEE
da montare su PCB 

Superficie contatti:
Argentati

09 33 000 6180 09 33 000 6280

Inserti Han® 40 EEE 
Collegamento a crimpare
(parte volante) 

Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 09 32 040 3001 09 32 040 3101

Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Contatti a crimpare Han E®  
per parte volante 

Contatti argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

09 33 000 6227
09 33 000 6220
09 33 000 6214
09 33 000 6205
09 33 000 6204
09 33 000 6202
09 33 000 6206
09 33 000 6207

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330009880
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09330009880
Marani
Font monospazio
Maschio

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
Femmina

Marani
Font monospazio
Sezione cavo
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PCB

Applicazione

①

②

③

④

● Collegamento (tramite interfaccia) tra connettori industria-
li e circuiti stampati

● Il sistema non scarica le forze di inserzione e disinserzio-
ne sul C.S.

● Elimina il cablaggio tra C.S. e connettore
● Elimina possibili errori di collegamento ➪ riducendo i

costi di collaudo
● Riduzione dei tempi di assemblaggio
● Facilità di utilizzo
● La produzione della struttura metallica e della parte elett-

rica / elettronica può essere completamente separata.
● Permette una elevata automatizzazione della produzione

(es. saldatura ad onda dei C.S.)

➀ Adattatore da PCB per Han E®

➁ Inserto Han E® in custodia base passante
➂ Pannello del quadro elettrico
➃ Circuito stampato (PCB)

Adattatore da PCB per Han DD® e Han® Q 5/0 
Wilhelm Fette GmbH, Germany

Adattatore per Han E® 
su PCB

①

②

③

④

● Collegamento (tramite interfaccia) tra connettori industria-
li e circuiti stampati

● Il sistema non scarica le forze di inserzione e disinserzio-
ne sul C.S.

● Elimina il cablaggio tra C.S. e connettore
● Elimina possibili errori di collegamento ➪ riducendo i

costi di collaudo
● Riduzione dei tempi di assemblaggio
● Facilità di utilizzo
● La produzione della struttura metallica e della parte elett-

rica / elettronica può essere completamente separata.
● Permette una elevata automatizzazione della produzione

(es. saldatura ad onda dei C.S.)

➀ Adattatore da PCB per Han E®

➁ Inserto Han E® in custodia base passante
➂ Pannello del quadro elettrico
➃ Circuito stampato (PCB)

Adattatore da PCB per Han DD® e Han® Q 5/0 
Wilhelm Fette GmbH, Germany

Adattatore per Han E® 
su PCB
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Yellock

Han-Yellock®

Il principio del sistema Han-Yellock®

Han-Yellock® -  un connettore  
un pò speciale...
Han-Yellock® è una nuova serie di connettori che conserva tutte le 
caratteristiche di base delle attuali versioni, ma si distingue in modo 
significativo per quanto riguarda dimensioni ed estetica. L‘approccio a 
questo nuovo prodotto rende possibili nuovi funzioni quali: 

• Meccanismo interno di aggancio delle custodie 
• Moltiplicatore di potenziale (possibilità di corto-circuitare più 

contatti tra loro attraverso speciali moduli Han-Yellock®

• Utilizzo di moduli standard Han-Modular® con gli appositi telai 
adattatori

• I moduli sono inseribili sia dal lato frontale che dal retro delle 
custodie

• Contatto di terra (PE) con collegamento a crimpare o Quick 
Lock

Queste nuove caratteristiche portano apprezzabili ed effettivi vantaggi anche: 
 
In fase di acquisto dei prodotti

• Meno articoli da gestire durante l'inventario
          e in fase di progetto delle parti elettriche e meccaniche

• Minor tempo di cablaggio da effettuarsi sulla macchina.
Durante le fasi di allestimento 

• Razionalizzazione dell'assemblaggio e rapidità di esecuzione
Durante il funzionamento della macchina

• Riduzione dei tempi di fermo-macchina in caso di manutenzi-
one o guasti grazie al nuovo sistema di aggancio e di assem-
blaggio del connettore

Assemblaggio

Caratteristiche generali
Il sistema Han-Yellock® consiste in una custodia base passante, un elemento centrale, custodie volanti con uscita 
diritta o laterale e coperchi di protezione sia per la parte fissa che volante.
Caratteristiche di Han-Yellock® in fase di assemblaggio dei componenti:

• Gestione di un solo tipo di contatto (maschio) a crimpare.
• Il contatto di terra è sulla custodia è può essere collegato attraverso crimpatura o sistema rapido Quick Lock.
• La nuova serie Han-Yellock® NON è compatibile con le tradizionali serie Han® conosciute.

Il sistema Han-Yellock® può essere utilizzato con diversi moduli in combinazione, in modo da realizzare l'interfaccia 
preferita.
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Yellock

Han-Yellock®

Il sistema di aggancio
Il nuovo aggancio a pulsanti è la caratteristica principale 
della serie Han-Yellock®. Questa caratteristica rende 
semplici e veloci le operazioni di aggancio e sgancio 
delle parti, anche in applicazioni industriali estreme. 
I vantaggi principali:

• Facile da utilizzare
• Resistente a urti e vibrazioni
• Protezione contro aperture accidentali
• Design compatto e dimensioni contenute

Il sistema di aggancio Han-Yellock® è unico e brevet-
tato. L'aggancio avviene automaticamente semplice-
mente spingendo la parte volante su quella fissa. Un 
anello rosso lungo il perimetro del pulsante di aggancio 
segnala se l'aggancio tra le custodie non è avvenuto 
correttamente. L'anello sparisce dalla vista quando le 
molle interne in acciaio inox si agganciano a fondo nelle 
proprie sedi.

1= Aggancio NON corretto
2= Aggancio corretto

I pulsanti di sgancio assolvono anche la funzione di 
bloccaggio di sicurezza del connettore. Ruotando di 90° 
i pulsanti, infatti, avviene il bloccaggio del meccanismo 
di aggancio e non è più possibile aprire il connettore. 
A questo punto non è più possibile aprire il connettore.
 

„Sbloccato“ „Bloccato“
I pulsanti di sgancio possono essere riportati in posizi-
one libera ruotandoli di 90°. A quel punto è sufficiente 
premerli contemporaneamente per aprire il connettore.
Questo pratico ed elegante sistema assicura il corretto 
aggancio del connettore, ne previene aperture acciden-
tali e non richiede l'acquisto di componenti addizionali.

Moduli Han-Yellock®

Questa serie innovativa introduce un nuovo modo di 
pensare e progettare una connessione elettrica. 
Per l'assemblaggio dei connettori Han-Yellock® sono 
necessari solo contatti maschio (a crimpare). Attraver-
so moduli di interfaccia si rende femmina una della due 
parti. 

① Moduli di interfaccia
② Moduli Han-Yellock®

③ Contatti a crimpare Han-Yellock®

Questo sistema consente di il collegamento tradizionale 
unico e diretto (1:1) di ogni contatto maschio con la par-
te femmina, ma anche la realizzazione di ponticelli per 
corto-circuitare più contatti tra loro (fino a cinque contatti 
tra di loro)  E' possibile ponticellare da due a cinque 
contatti. 
L'unione di più contatti tra loro può avvenire sia sulla 
parte fissa che sulla parte volante del connettore. 
La funzione di distribuzione del potenziale era fino a ieri 
di competenza dei morsetti. Ora questa caratteristica 
viene implementata nel connettore, offrendo così una 
soluzione rapida, compatta e di facile manutenzione. 

Il principio del sistema Han-Yellock®
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Yellock

Han-Yellock®

Montaggio dei moduli nelle custodie
• I moduli Han-Yellock® devono essere inseriti tutti 

dalla posizione „A“ del telaio di supporto.

①   posizione „A“
• L'illustrazione mostra l'esatto orientamento dei 

moduli (vedi numerazione dei contatti 1 ... 5).

①   Elemento centrale, lato contatti
②   Elemento centrale, lato cavi
③   Custodia fissa passante, lato contatti
④   Custodia fissa passante, lato cavi
• Un chiaro suono di scatto ("click") è udibile 

quando il modulo entra nella sede del telaio. Il 
modulo deve poi essere fatto scorrere nel telaio 
stesso per raggiungere la sua posizione finale. 
Tutte le posizioni del telaio devono sempre esse-
re occupate da un modulo.

Rimozione dei moduli Han-Yellock® dalle custodie
• E' necessario l'utilizzo dell'utensile

11 99 000 0001 per rimuovere i moduli dal telaio.
• Le seguenti illustrazioni mostrano come inserire 

l'utensile nelle molle metalliche di ritenzione. 
L'utensile deve essere premuto a fondo fino alla 
battuta di arresto.

• Estrarre l'utensile unitamente al modulo.
• I moduli possono essere rimossi sia dal lato 

connessione che dal lato cavi.

Utensile per la rimozione dei moduli
Custodia fissa passante
La procedura è la stessa sia per la parte fissa che 

per quella volante
 ❑ Dopo aver rimosso i moduli, l'utensile può 

essere riposto nel proprio alloggiamento dell'ele-
mento centrale

① Utensile per la rimozione dei moduli
② Elemento centrale
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Yellock

Han-Yellock®

Telai Han-Yellock® per Han-Modular
Moduli Han-Modular® possono essere utilizzati in cus-
todie Han-Yellock® attraverso l'utilizzo di speciali telai 
di supporto. In questo caso la connessione avviene in 
modo classico tra moduli maschio e moduli femmina (e 
relativi contatti).
Inserimento del telaio nelle custodie:

• Il telaio di supporto può essere inserito nelle 
custodie indifferentemente dal alto connessione 
o dal lato cavi (vedi illustrazione).

• Inserire le guide laterali („B“) nelle mollette me-
talliche delle custodie.

• Premere a fondo il telaio di supporto fino ad 
udire il suono dello scatto di aggancio (click).

①   Mollette metalliche

Rimozione del telaio dalle custodie:
•  E' necessario l'utilizzo dell'utensile 11 99 000 

0001 per rimuovere i moduli dal telaio.
• L'utensile deve essere premuto a fondo fino alla 

battuta di arresto, come illustrato in figura. E' 
necessario anche inserire un cacciavite nella 
fessura della custodia.

• Estrarre quindi l'utensile per rimuovere il telaio 
dalla custodia.

• Il telaio di supporto può essere rimosso indiffe-
rentemente dal lato connessione o dal lato cavi.

• La procedura è la stessa sia per la parte fis-
sal che per quella volante.
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Yellock

Han-Yellock®

Coperchi per custodie Han-Yellock®

Funzionalità dei coperchi
Al fine di proteggere gli inserti da polvere e liquidi è pos-
sibile utilizzare i coperchi di protezione Han-Yellock®.
I coperchi di protezione per custodie fisse sono corre-
dati di supporto metallico per il montaggio e possono 
essere installati in fase di assemblaggio iniziale o suc-
cessivamente come retrofit. 
Il design Han-Yellock® offre la possibilità di montare il 
coperchio indifferentemente sul lato destro o su quello 
sinistro della custodia fissa. 
Il coperchio per custodie fisse può essere utilizzato in-
dipendentemente dalla posizione dell'inserto nella cus-
todia

1= Coperchio
2= Supporto a molla per coperchio

Telaio di terra Han-Yellock®

Montaggio del telaio di terra
Il telaio di terra può essere montato solo sulla parte fis-
sa. 
Inserire a fondo il telaio negli appositi spazi della custo-
dia. Il fissaggio avviene automaticamente al momento 
del montaggio della custodia sul pannello del quadro 
elettrico. 
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Inserti per Han-Yellock® 10

3 + 3 + 3 + 4 + 

4 + 4 + 8 8

2 + 2 + 2 + 2 + 

Serie Han® 3 A Han® 3 A Quick Lock Han® 3 A Quick Lock Han® 4 A

Numero di poli

Collegamento Collegamento a vite Collegamento Quick Lock® Collegamento Quick Lock® Collegamento a vite

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

10 A
230 / 400 V
1 ... 2.5 mm²

10 A
230 / 400 V

0.5 ... 2.5 mm²

10 A
230 / 400 V

0.25 ... 1.5 mm²

10 A
230 / 400 V
1 ... 2.5 mm²

Inserto Maschio (M) 09 20 003 2611 09 20 003 2633 09 20 003 2634 09 20 004 2611

Inserto Femmina (F) 09 20 003 2711 09 20 003 2733 09 20 003 2734 09 20 004 2711

Serie Han® 4 A Quick Lock Han® 4 A Quick Lock Han® 8 D Han® 8 D Quick Lock

Numero di poli

Collegamento Collegamento Quick Lock® Collegamento Quick Lock® Collegamento a crimpare Collegamento Quick Lock®

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

10 A
230 / 400 V

0.5 ... 2.5 mm²

10 A
230 / 400 V

0.25 ... 1.5 mm²

10 A
∼ 50 V / – 120 V
0.14 ... 2.5 mm²

10 A
∼ 50 V / – 120 V
0.25 ... 1.5 mm²

Inserto Maschio (M) 09 20 004 2633 09 20 004 2634 09 36 008 3001 09 36 008 2632

Inserto Femmina (F) 09 20 004 2733 09 20 004 2734 09 36 008 3101 09 36 008 2732

Serie Han® Q 2/0 Han® Q 2/0 Han® Q 2/0 Han® Q 2/0

Numero di poli

Collegamento Collegamento a vite assialeCollegamento a vite assiale Collegamento a crimpare Collegamento a vite assiale

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

40 A
400 V

2.5 ... 6 mm²

40 A
400 V

4 ... 10 mm²

40 A
400 V

1.5 ... 10 mm²

40 A
830 V

2.5 ... 6 mm²

Inserto Maschio (M) 09 12 002 2653 09 12 002 2651 09 12 002 3051 09 12 002 2654

Inserto Femmina (F) 09 12 002 2753 09 12 002 2751 09 12 002 3151 09 12 002 2754

ATTENZIONE !! Quando utilizzati in custodie Han-Yellock® 10, è necessario rimuovere la guarnizione dagli inserti maschio.
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Inserti per Han-Yellock® 10

2 / 8 2 / 8 2 / 8 2 / 8
    

2 + 2 + 3 + 5 + 

5 + 7 + 12 + 
 

Serie Han-Brid® RJ45 C Han-Brid® RJ45 C Han-Brid® RJ45 C Han-Brid® RJ45 C

Numero di poli

Collegamento Collegamento a crimpare / 
RJ45

Collegamento a crimpare / 
RJ45

Collegamento a crimpare / 
RJ45

Collegamento a crimpare / 
RJ45

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

10 A
24 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
24 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
24 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
24 V

0.14 ... 2.5 mm²

Inserto Maschio (M) 09 12 003 3021 09 12 003 3031

Inserto Femmina (F) 09 12 003 2774 09 12 003 2776

Serie Han® Q 2/0 Han® Q 2/0 Han® Q 3/0 Han® Q 5/0

Numero di poli

Collegamento Collegamento a vite assiale Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

40 A
830 V

4 ... 10 mm²

40 A
830 V

1.5 ... 10 mm²

40 A
400 V

1.5 ... 10 mm²

16 A
230 / 400 V

0.14 ... 2.5 mm²

Inserto Maschio (M) 09 12 002 2652 09 12 002 3052 09 12 003 3051 09 12 005 3001

Inserto Femmina (F) 09 12 002 2752 09 12 002 3152 09 12 003 3151 09 12 005 3101

Serie Han® Q 5/0 Quick Lock Han® Q 7/0 Han® Q 12/0

Numero di poli

Collegamento Collegamento Quick Lock® Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare/ 
Collegamento Quick Lock

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

16 A
230 / 400 V

0.5 ... 2.5 mm²

10 A
400 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
400 V

0.14 ... 2.5 mm²

Inserto Maschio (M) 09 12 005 2633 09 12 007 3001 09 12 012 3001

Inserto Femmina (F) 09 12 005 2733 09 12 007 3101 09 12 012 3101

ATTENZIONE !! Quando utilizzati in custodie Han-Yellock® 10, è necessario rimuovere la guarnizione dagli inserti maschio.
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Inserti per telai adattatori

4 3 6 6

8 8 6 20

5 12 12 17

25 9

Serie Modulo Han® CC Protected Modulo Han® CD Modulo Han E® Modulo Han® E Quick Lock

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento Quick Lock®

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

40 A
830 V

1.5 ... 6 mm²

40 A
830 V

1.5 ... 6 mm²

16 A
500 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
500 V

0.5 ... 2.5 mm²

Serie Modulo Han® EE Modulo Han® EE Quick Lock Modulo Han E® Protected Modulo Han® EEE

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento Quick Lock® Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

16 A
400 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
400 V

0.5 ... 2.5 mm²

16 A
830 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
500 V

0.14 ... 4 mm²

Serie Modulo Han® ES Modulo Han DD® Modulo Han DD® Quick Lock Modulo Han® DDD

Numero di poli

Moduli Collegamento a molla Collegamento a crimpare Collegamento Quick Lock® Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

16 A
400 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
250 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
250 V

0.25 ... 1.5 mm²

10 A
160 V

0.14 ... 2.5 mm²  

Serie Modulo Han® HD (alta 
densità) Modulo Han® D-Sub

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

4 A
50 V

0.08 ... 0.52 mm²

5 A
50 V

0.08 ... 0.52 mm²

Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06



25
·

10

Yellock

Inserti per telai adattatori

2

4 84 3 6 6

8 8 6 20

5 12 12 17

25 9

Serie Modulo Han® USB Modulo Han® GigaBit

Numero di poli

Moduli USB 2.0 Ethernet Cat. 6

Serie Modulo Han-Quintax® Modulo Han® Multi module

Numero di poli

Moduli

Contatti
Unità Han-Quintax® 

ad alta densità
4 + schermo

Unità Han-Quintax 
ad alta densità
8 + schermo

Unità Han D® Coax 
75 Ω

1 + schermo

Unità Han E® Coax 
50 Ω

1 + schermo
Contatto coassiale

75 Ω 50 Ω
50 Ω  RG 174 
75 Ω  RG 179 
50 Ω  RG 58

Serie Modulo Han® CC Protected Modulo Han® CD Modulo Han E® Modulo Han® E Quick Lock

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare Collegamento Quick Lock®

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

40 A
830 V

1.5 ... 6 mm²

40 A
830 V

1.5 ... 6 mm²

16 A
500 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
500 V

0.5 ... 2.5 mm²

Serie Modulo Han® EE Modulo Han® EE Quick Lock Modulo Han E® Protected Modulo Han® EEE

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento Quick Lock® Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

16 A
400 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
400 V

0.5 ... 2.5 mm²

16 A
830 V

0.14 ... 4 mm²

16 A
500 V

0.14 ... 4 mm²

Serie Modulo Han® ES Modulo Han DD® Modulo Han DD® Quick Lock Modulo Han® DDD

Numero di poli

Moduli Collegamento a molla Collegamento a crimpare Collegamento Quick Lock® Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

16 A
400 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
250 V

0.14 ... 2.5 mm²

10 A
250 V

0.25 ... 1.5 mm²

10 A
160 V

0.14 ... 2.5 mm²  

Serie Modulo Han® HD (alta 
densità) Modulo Han® D-Sub

Numero di poli

Moduli Collegamento a crimpare Collegamento a crimpare

Corrente d'esercizio
Tensione d'esercizio
Sezione cavo

4 A
50 V

0.08 ... 0.52 mm²

5 A
50 V

0.08 ... 0.52 mm²

Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06
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Caratteristiche
• Inserimento moduli dal lato contatti o dal lato cavi
• Moduli per ponticelli di potenziale
• Contatti “Finger safe”
• Assemblaggio rapido senza utensili
• Inserzione compatibile con versione a crimpare

Dettagli tecnici
Numero di poli 5
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

20 A   500 V   6 kV   3, 10 
A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 20 A, 10 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento  ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤2 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
-

zi
o 

(A
)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Sezione conduttori 2.5 mm² 
 per connettori con 3 moduli Han-Yellock® completi di tutti i 
      contatti (potenziale 1:1) 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi

Disposizione per Han-Yellock® 30 con 3 moduli Han-Yellock®

Disposizione per Han-Yellock® 60 con 6 moduli Han-Yellock®

Yellock

Moduli Han-Yellock Quick Lock

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Modulo Han-Yellock® 
per collegamento Han-Quick Lock®,
20 A
Superficie contatti:
Argentati

Tastini BLU

0,5 ... 2,5 11 05 105 2633

Lunghezza di spellatura 10 mm

Modulo Han-Yellock® 
per collegamento Han-Quick Lock®, 
10 A
Superficie contatti:
Argentati

Tastini NERO

0,25 ... 1,5 11 05 105 2634

Yellock

Moduli Han-Yellock Quick Lock

Numero di poli

5
20 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052633
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052634
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Caratteristiche
• Inserimento moduli dal lato contatti o dal lato cavi
• Crimpatura di soli contatti maschio
• Moduli per ponticelli di potenziale
• Contatti “Finger safe”
• Assemblaggio rapido senza utensili

Dettagli tecnici
Numero di poli 5
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

20 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 20 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤2 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia), 

RAL 5015 (blu cielo), 
RAL 3000 (rosso fuoco)

Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Sezione conduttori 2.5 mm² 
③ Sezione conduttori 4 mm² 
 per connettori con 3 moduli Han-Yellock® completi di tutti i 
      contatti (potenziale 1:1) 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Dettagli applicativi

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Disposizione per Han-Yellock® 30 con 3 moduli Han-Yellock®

Disposizione per Han-Yellock® 60 con 6 moduli Han-Yellock®

Yellock

Moduli Han-Yellock a crimpare

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Modulo Han-Yellock® 
per collegamento a crimpare 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 4
0,14 ... 4
0,14 ... 4

11 05 105 3001
11 05 105 3011
11 05 105 3012

11 05 105 3001 Grigio
11 05 105 3011 Blu
11 05 105 3012 Rosso

Han-Yellock® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

11 05 000 6101
11 05 000 6102
11 05 000 6103
11 05 000 6104
11 05 000 6105
11 05 000 6106
11 05 000 6107
11 05 000 6108

Han-Yellock® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Dorati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

11 05 000 6121
11 05 000 6122
11 05 000 6123
11 05 000 6124
11 05 000 6125
11 05 000 6126
11 05 000 6127
11 05 000 6128

Utensile di rimozione 09 99 000 0319
Vedi capitolo 90

Yellock

Moduli Han-Yellock a crimpare

Numero di poli

5
20 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051053001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051053011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051053012
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006128
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Caratteristiche
• Fino a 3 moltiplicatori Han-Yellock® possono essere montati 

nello stesso blocco
• Utilizzando il moltiplicatore è possibile collegare tra loro fino a 

cinque contatti
• Occupa 3 spazi in telai incernierati e/o flottanti Han-Modular®

• Crimpatura di soli contatti maschio

Dettagli tecnici
Numero di poli 15
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Yellock

Blocco moltiplicatore

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Yellock® 
Blocco moltiplicatore 
per 3 moduli Han-Yellock

 
Collegamento a crimpare
Ordinare i contatti separatamente

0,14 ... 4 09 14 015 3001 09 14 015 3101

Han E® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

09 33 000 6127
09 33 000 6121
09 33 000 6114
09 33 000 6105
09 33 000 6104
09 33 000 6102
09 33 000 6106
09 33 000 6107

 
 
 
 
 
 
 
 

Yellock

Blocco moltiplicatore

Numero di poli

15
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140153001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140153101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006107
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Caratteristiche
• Inserimento moduli dal lato contatti o dal lato cavi
• Moduli femmina 1:1 e per ponticelli di potenziale
• Identificazione del tipo di ponticellatura sia dalla parte contatti 

che dalla parte cavi
• Montaggio facile e veloce

Dettagli tecnici
Numero di poli 5
Resistenza di contatto ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia), 

RAL 3000 (rosso fuoco), 
RAL 5015 (blu cielo)

RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Yellock

Adattatori femmina per moduli Han-Yellock
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Adattatore femmina, 
5 poli,  
5 contatti singoli (non ponticellati)

11 05 105 2801 Schema del circuito

Han-Yellock® 
Adattatore femmina, 
2 contatti in comune tra loro,  
3 contatti singoli

11 05 105 2802 Schema del circuito

Han-Yellock® 
Adattatore femmina, 
3 contatti in comune tra loro,  
2 contatti singoli

11 05 105 2803 Schema del circuito

Yellock

Adattatori femmina per moduli Han-Yellock

Numero di poli

5

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052802
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052803
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Yellock® , 
Adattatore femmina, 
4 contatti in comune tra loro,  
1 contatto singolo

11 05 105 2804 Schema del circuito

Han-Yellock® 
Adattatore femmina, 
5 contatti in comune tra loro

 

11 05 105 2805
11 05 105 2815

Schema del circuito

11 05 105 2805 Rosso
11 05 105 2815 Blu

Han-Yellock® 
Adattatore femmina, 
2 contatti in comune tra loro
                  +  
3 contatti in comune tra loro

11 05 105 2823 Schema del circuito

Yellock

Modulo

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052804
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052805
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052815
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11051052823
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Caratteristiche
• Compatibile con moduli Han-Modular®

• Assemblaggio rapido senza utensili
• Inserimento moduli dal lato contatti o dal lato cavi
• Rimozione dal lato contatti o dal lato cavi

Dettagli tecnici
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Materiale (accessori) Policarbonato
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Dettagli applicativi
Telai Han-Yellock®

Moduli della serie Han-Modular® possono essere utilizzati in 
custodie Han-Yellock® attraverso l’utilizzo di speciali telai di sup-
porto. In questo caso la connessione avviene in modo classico 
tra moduli maschio e moduli femmina (e relativi contatti).
Inserimento del telaio nella custodia:
Il telaio di supporto può essere inserito nelle custodie indifferen-
temente dal alto connessione o dal lato cavi (vedi illustrazione).
Premere a fondo il telaio di supporto fino ad udire il suono dello 
scatto di aggancio (click).
① agganci metallici
Rimozione del telaio adattatore
E’ necessario utilizzare l’utensile 11 99 000 0001 per rimuovere il 
telaio dalla custodia. (vedi capitolo 90)
L’utensile deve essere premuto a fondo fino alla battuta di 
arresto, come illustrato in figura. E’ necessario anche inserire un 
cacciavite nella fessura della custodia.
Estrarre quindi l’utensile per rimuovere il telaio dalla custodia.
Il telaio di supporto può essere rimosso indifferentemente dal 
lato connessione o dal lato cavi.
La procedura è la stessa sia per la parte fissa che per quella 
volante.

Yellock

Telai per Han-Modular
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Telaio per Han-Modular (per 1 modulo), 
per custodie fisse passanti,  
per Han-Yellock® 30,  
per Han-Yellock® 60

Montaggio/smontaggio solo dal lato contatti

11 00 200 0301

Han-Yellock® 
Telai per Han-Modular (2 moduli), 
per custodie fisse passanti,  
per Han-Yellock® 30

11 00 300 0301

Han-Yellock® 
Telai per Han-Modular (4 moduli), 
per custodie fisse passanti,  
per Han-Yellock® 60

11 00 600 0301

Han-Yellock® 
Telaio per Han-Modular (per 1 modulo), 
Per elemento centrale,  
per Han-Yellock® 30,  
per Han-Yellock® 60

Montaggio/smontaggio solo dal lato contatti

11 00 200 0101

Yellock

Telai per Han-Modular

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11002000301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11003000301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11006000301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11002000101
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Telai per Han-Modular (2 moduli), 
Per elemento centrale,  
per Han-Yellock® 30

11 00 300 0101

Han-Yellock® 
Telai per Han-Modular (4 moduli), 
Per elemento centrale,  
per Han-Yellock® 60

11 00 600 0101

Yellock

Telai per Han-Modular

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11003000101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11006000101
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Caratteristiche
• Inserimento moduli dal lato contatti o dal lato cavi
• Contatti “Finger safe”
• Assemblaggio rapido senza utensili

Dettagli tecnici
Numero di poli 25, 48
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤2 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Curva di carico
Diagramma di carico
La caricabilità dei connettori viene limitata dalla resistenza termi-
ca dei materiali dei contatti e delle parti isolanti. La curva di cari-
co ammissibile vale pertanto per un carico elettrico permanente, 
applicato su tutti i contatti, senza che la temperatura massima 
venga superata.
Procedure di test e misura secondo IEC 60512-5-2

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Sezione conduttori 2.5 mm² 
③ Sezione conduttori 4 mm² 

Curva di carico

C
or

re
nt

e 
d’

es
er

ci
zi

o 
(A

)

Temperatura ambiente (°C)
① Sezione conduttori 1.5 mm² 
② Sezione conduttori 2.5 mm² 
③ Sezione conduttori 4 mm² 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Yellock

Inserti monoblocco

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Yellock® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente
ATTENZIONE! Non è possibile 
alloggiare 2 inserti monoblocco 
taglia 30 in custodie Han-Yel-
lock® taglia 60 !

0,14 ... 4 11 05 325 3001 11 05 325 3101

Han-Yellock® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

11 05 000 6101
11 05 000 6102
11 05 000 6103
11 05 000 6104
11 05 000 6105
11 05 000 6106
11 05 000 6107
11 05 000 6108

11 05 000 6201
11 05 000 6202
11 05 000 6203
11 05 000 6204
11 05 000 6205
11 05 000 6206
11 05 000 6207
11 05 000 6208

Han-Yellock® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

11 05 000 6121
11 05 000 6122
11 05 000 6123
11 05 000 6124
11 05 000 6125
11 05 000 6126
11 05 000 6127
11 05 000 6128

11 05 000 6221
11 05 000 6222
11 05 000 6223
11 05 000 6224
11 05 000 6225
11 05 000 6226
11 05 000 6227
11 05 000 6228

Utensile di rimozione 09 99 000 0319
Vedi capitolo 90

Yellock

Inserti Han-Yellock® Monoblock 30 Taglia Han-Yellock® 30

Numero di poli

25
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11053253001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11053253101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006128
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006228
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Yellock® 
Collegamento a crimpare

 
Ordinare i contatti
separatamente

0,14 ... 4 11 05 648 3001 11 05 648 3101

Han-Yellock® 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

11 05 000 6101
11 05 000 6102
11 05 000 6103
11 05 000 6104
11 05 000 6105
11 05 000 6106
11 05 000 6107
11 05 000 6108

11 05 000 6201
11 05 000 6202
11 05 000 6203
11 05 000 6204
11 05 000 6205
11 05 000 6206
11 05 000 6207
11 05 000 6208

Han-Yellock® , 
Contatti a crimpare, 
Superficie contatti:
Contatti dorati

 

0,14 ... 0,37
0,5
0,75
1
1,5
2,5
3
4

11 05 000 6121
11 05 000 6122
11 05 000 6123
11 05 000 6124
11 05 000 6125
11 05 000 6126
11 05 000 6127
11 05 000 6128

11 05 000 6221
11 05 000 6222
11 05 000 6223
11 05 000 6224
11 05 000 6225
11 05 000 6226
11 05 000 6227
11 05 000 6228

Utensile di rimozione 09 99 000 0319
Vedi capitolo 90

Yellock

Inserti Han-Yellock® Monoblock 60 Taglia Han-Yellock® 60

Numero di poli

48
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11056483001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11056483101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006103
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006105
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006107
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006108
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006208
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006122
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006123
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006124
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006126
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006127
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006128
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006221
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006222
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006223
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006227
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050006228
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni industriali
• Schermatura EMC
• Robustezza elevata e meccanismo di aggancio interno
• Compatibile con inserti di taglia Han® 3 A

Dettagli tecnici
Temperatura massima 
di sgancio

-10 ... +85 °C

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP67

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere / 

Zincato passivato
Colore (custodie) RAL 7021 (grigio scuro) / 

zincatura naturale
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide, acciaio inox
Colore (aggancio) Giallo melone
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Dettagli applicativi
ATTENZIONE !!
Rimuovere la guarnizione dagli inserti maschio

Yellock

Custodie Han-Yellock® 10
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

11 20 003 1400
11 20 003 1401

Han-Yellock® 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25

11 20 003 1600
11 20 003 1601

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante diritta

11 20 003 0300

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante angolata

11 20 003 0800

Yellock

Custodie Han-Yellock® 10 Taglia Han-Yellock® 10

Custodie per applicazioni industriali
Sgancio a pulsante

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200031400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200031401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200031600
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200031601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200030300
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200030800
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Coperchio in plastica 
per custodie volanti  
 

11 20 003 5456

Han-Yellock® 
Coperchio in plastica
con guarnizione 
per custodie fisse passanti

11 20 003 5406

Han-Yellock® , 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti

11 20 003 5407

Yellock

Custodie Han-Yellock® 10 Taglia Han-Yellock® 10

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200035456
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200035406
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200035407
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Caratteristiche
• Per tre moduli Han-Yellock®

• Robustezza elevata e meccanismo di aggancio interno
• Custodia due parti
• Contatti di terra (PE) per collegamento a crimpare o

Han Quck Lock®

• Coperchi di protezione per parte fissa e volante

Dettagli tecnici
Temperatura massima di 
sgancio

-10 ... +85 °C

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP67

Materiale (custodie) Lega di zinco, pressofusione 
d’alluminio

Finitura superficiale (custodie) Zincato passivato, verniciatura 
a polvere

Colore (custodie)                           RAL 7021 (grigio)
RAL 9005 (nero jet)

Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide, Acciaio inox
Colore (aggancio) Giallo melone
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Dettagli applicativi

① Viti di fissaggio: M4 (lunghezza vite > 20 mm, coppia di
     serraggio: 1 Nm)
② Boccola da pannello (coppia di serraggio: 2.3 Nm)

① Custodia volante uscita verticale
② Uscita cavo M20 ... M40
③ Elemento centrale con pulsanti di aggancio
④ Custodie fisse passanti

Yellock

Custodie Han-Yellock® 30
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante

11 12 300 0301

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante con boccole 
Confezione:
Custodia + 4 boccole da pannello

11 12 300 0302

Han-Yellock® 
Supporti per custodie fisse da pannello, 
Uscita laterale
 
Ordinare separatamente
la custodia passante 

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

11 12 300 1200
11 12 300 1201
11 12 300 1202
11 12 300 1204
11 12 300 1205
11 12 300 1206

Yellock

Custodie Han-Yellock® 30 Taglia Han-Yellock® 30

Custodie per applicazioni industriali

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123000301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123000302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001200
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001204
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001206
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodie fisse da pannello, 
  
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

11 12 300 1210
11 12 300 1211
11 12 300 1212
11 12 300 1214
11 12 300 1215
11 12 300 1216

Han-Yellock® , 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta

1x M32 11 12 300 1702

Han-Yellock® , 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti

11 12 300 5401

Yellock

Custodie Han-Yellock® 30 Taglia Han-Yellock® 30

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001210
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001702
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123005401
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

11 12 300 1400
11 12 300 1401
11 12 300 1402

Han-Yellock® 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

11 12 300 1500
11 12 300 1501
11 12 300 1502

Han-Yellock® , 
Custodia volante, 
Uscita laterale, 
Colore: BIANCO

1x M20 11 12 300 1510

Han-Yellock® 
Custodia volante, 
Versione EMC, 
Uscita laterale

1x M25 11 12 300 1581

Han-Yellock® 
Custodie volanti, 
Uscita angolata

1x M20
1x M25
1x M32

11 12 300 1600
11 12 300 1601
11 12 300 1602

Yellock

Custodie Han-Yellock® 30  Taglia Han-Yellock® 30

Custodie per applicazioni industriali
Sgancio a pulsante

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001500
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001502
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001510
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001581
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001600
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123001602
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Elemento centrale
con pulsante liscio

11 12 300 0100

Han-Yellock® 
Elemento centrale
con pulsante intagliato

11 12 300 0110

Han-Yellock® 
Coperchio in plastica
con cordino di aggancio 
per elemento centrale

11 12 300 5451

Yellock

Custodie Han-Yellock® 30  Taglia Han-Yellock® 30

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123000100
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123000110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123005451
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante

11 13 300 0301

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante con boccole 
Confezione:
Custodia + 4 boccole da pannello

11 13 300 0302

Yellock

Custodie Han-Yellock® 30 outdoor Taglia Han-Yellock® 30

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11133000301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11133000302
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x M25 11 13 300 1401

Han-Yellock® 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M25 11 13 300 1501

Han-Yellock® 
Custodia volante, 
Uscita angolata

1x M25 11 13 300 1601

Han-Yellock® 
Elemento centrale 
con pulsante liscio

11 13 300 0100

Han-Yellock® 
Elemento centrale 
con pulsante intagliato

11 13 300 0110

Yellock

Custodie Han-Yellock® 30 outdoor  Taglia Han-Yellock® 30

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Sgancio a pulsante

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11133001401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11133001501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11133001601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11133000100
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11133000110
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Caratteristiche
• Per sei moduli Han-Yellock®

• Robustezza elevata e meccanismo di aggancio interno
• Custodia due parti
• Contatti di terra (PE) per collegamento a crimpare o

Han-Quick Lock®

• Coperchi di protezione per parte fissa e volante

Dettagli tecnici
Temperatura massima di 
sgancio

-10 ... +85 °C

Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP67

Materiale (custodie) Lega di zinco, pressofusione 
d’alluminio

Finitura superficiale (custodie)      Verniciatura a polvere
Zincatura

Colore (custodie)                           RAL 7021 (grigio)
RAL 9005 (nero jet)

Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide, acciaio inox
Colore (aggancio) Giallo melone
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Dettagli applicativi

① Viti di fissaggio M4: (lunghezza vite > 20 mm, coppia di
     serraggio: 1 Nm)
② Boccola da pannello (coppia di serraggio: 2.3 Nm)

Yellock

Custodie Han-Yellock® 60
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante

11 12 600 0301

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante con boccole 
Confezione:
Custodia + 4 boccole da pannello

11 12 600 0302

Han-Yellock® 
Supporti per custodie fisse da pannello, 
Uscita laterale
 
Ordinare separatamente
la custodia passante 

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

11 12 600 1201
11 12 600 1202
11 12 600 1203
11 12 600 1205
11 12 600 1206
11 12 600 1207

Han-Yellock® 
Custodie fisse da pannello, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

11 12 600 1211
11 12 600 1212
11 12 600 1213
11 12 600 1215
11 12 600 1216
11 12 600 1217

Yellock

Custodie Han-Yellock® 60 Taglia Han-Yellock® 60

Custodie per applicazioni industriali

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126000301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126000302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001203
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001205
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001211
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001213
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001215
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001217
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta

2x M25
1x M32

11 12 600 1711
11 12 600 1702

Han-Yellock® 
Coperchio in plastica
per custodie fisse passanti

11 12 600 5401

Yellock

Custodie Han-Yellock® 60 Taglia Han-Yellock® 60

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001711
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126005401
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20, 1x M25
1x M25
1x M32
1x M40
2x M25

11 12 600 1415
11 12 600 1401
11 12 600 1402
11 12 600 1403
11 12 600 1411

Han-Yellock® 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

11 12 600 1501
11 12 600 1502
11 12 600 1503

Han-Yellock® 
Elemento centrale 
con pulsante liscio

11 12 600 0100

Yellock

Custodie Han-Yellock® 60 Taglia Han-Yellock® 60

Custodie per applicazioni industriali
Sgancio a pulsante

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001415
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001403
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001502
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126001503
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126000100
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Elemento centrale
con pulsante intagliato

11 12 600 0110

Han-Yellock® 
Coperchio in plastica
con cordino di aggancio 
per elemento centrale

11 12 600 5451

Yellock

Custodie Han-Yellock® 60 Taglia Han-Yellock® 60

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126000110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126005451
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante

11 13 600 0301

Han-Yellock® 
Custodia fissa passante con boccole 
Confezione:
Custodia + 4 boccole da pannello

11 13 600 0302

Yellock

Custodie Han-Yellock® 60 outdoor Taglia Han-Yellock® 60

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11136000301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11136000302
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Yellock® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

11 13 600 1402
11 13 600 1403

Han-Yellock® 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M32 11 13 600 1502

Han-Yellock® 
Elemento centrale 
con pulsante liscio

11 13 600 0100

Han-Yellock® 
Elemento centrale 
con pulsante intagliato

11 13 600 0110

Yellock

Custodie Han-Yellock® 60 outdoor Taglia Han-Yellock® 60

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Sgancio a pulsante

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11136001402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11136001403
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11136001502
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11136000100
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11136000110
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Identificazione Codice
Disegni 

Piastra di montaggio 
per Han-Yellock® 30

Montaggio su foro circolare da 68 mm

11 00 300 9601

Piastra di montaggio
per Han-Yellock® 30  
(con guarnizione)

11 00 300 9603

Piastra di montaggio 
per Han-Yellock® 60

11 00 600 9601

Piastra di montaggio 
per Han-Yellock® 60  
(con guarnizione)

11 00 600 9603

Yellock

Accessori

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizione) Nero

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Acciaio zincato, plastica
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11003009601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11003009603
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11006009601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11006009603
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Identificazione Codice
Disegni 

Guarnizione di base per Han-Yellock 10 
(ricambio)

11 20 003 9904

Guarnizione di base per Han-Yellock 30 
(ricambio)

11 00 300 9503

Guarnizione di base per Han-Yellock® 60
(ricambio)

11 00 600 9503

Guarnizione sagomata per Han-Yellock® 10
(ricambio)

11 20 003 9905

Guarnizione sagomata per Han-Yellock® 30
(ricambio)

11 00 300 9501

Guarnizione sagomata per Han-Yellock® 60
(ricambio) 

11 00 600 9501

Guarnizione modellata per Han-Yellock® 30
(ricambio)

11 00 300 9502

Yellock

Accessori

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200039904
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11003009503
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11006009503
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200039905
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11003009501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11006009501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11003009502


25
·

45

Identificazione Codice
Disegni 

Guarnizione modellata per Han-Yellock 60 
(ricambio)

11 00 600 9502

Telaio di terra 
per Han-Yellock® 30
(archetto per il collegamento di più cavi di terra)

11 12 300 5201

Telaio di terra 
per Han-Yellock® 30  
(archetto per il collegamento di più cavi di terra)

11 12 300 5202

Telaio di terra
per Han-Yellock® 60  
(archetto per il collegamento di più cavi di terra)

11 12 600 5201

Han-Yellock® 
Elemento di codifica, 
Confezione:
8 pezzi su ogni blister

11 00 000 9501

Viti M3 per fissaggio inserti

(per Han-Yellock® 10)

11 20 003 9903

Yellock

Accessori

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11006009502
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123005201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11123005202
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11126005201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11000009501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11200039903
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Identificazione Codice
Disegni 

Cartellini di identificazione
Confezione:
bobina da 500 pezzi

11 00 000 9601

Morsetto per cavi terra. 
(per custodie fisse da pannello Han-Yellock® 30) 
Confezione:
1 morsetto con viti di fissaggio

11 00 000 9512

Morsetto per cavi di terra. 
(per custodie fisse da pannello Han-Yellock® 60)
Confezione:
1 morsetto con viti di fissaggio

11 00 000 9511

Yellock

Accessori

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11000009601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11000009512
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11000009511
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Yellock® 
Contatti di terra 
(collegamento a crimpare) 
Superficie contatti:
Argentati

6
10

11 00 000 9509
11 00 000 9510

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han-Yellock® 
Contatto di terra 
(collegamento Han-Quick Lock)

0,5 ... 2,5 11 05 001 2601

Lunghezza di spellatura 10 mm

Yellock

Accessori 

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤2 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11000009509
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11000009510
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050012601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11050012601


25
·

48

Yellock

Applicazione

Robot KR 6 R900 sixx (KR AGILUS) equipaggiato con Han-Yellock®. 
Perfetta combinazione tra design e funzionalità ai massimi livelli.

Foto gentilmente fornite da: KUKA 
Roboter GmbH

Robot KR 6 R900 sixx (KR AGILUS) equipaggiato con Han-Yellock®. 
Perfetta combinazione tra design e funzionalità ai massimi livelli.

Foto gentilmente fornite da: KUKA 
Roboter GmbH
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Han 
Eco

Gamma dei moduli compatibili con custodie Han-Eco Modular®

09 14 002 2651 09 14 002 3051 09 14 001 3031 09 14 002 3041
09 14 002 2751 09 14 002 3151 09 14 001 3131 09 14 002 3141

09 14 002 2653
09 14 002 2753

09 14 002 2647 09 14 005 2647 09 14 002 2602 09 14 003 2602
09 14 002 2742 09 14 005 2742 09 14 002 2702 09 14 003 2702

09 14 002 2646 09 14 005 2646 09 14 002 2601 09 14 003 2601
09 14 002 2741 09 14 005 2741 09 14 002 2701 09 14 003 2701

09 14 006 2633 09 14 008 2633 09 14 005 2616 09 14 005 2601
09 14 006 2733 09 14 008 2733 09 14 005 2716 09 14 005 2701

09 14 012 2632 09 14 012 2634
09 14 012 2732 09 14 012 2734

70
 - 

10
0 

A

Modulo Han ® 100 A Axial Modulo Han ® 100 A Crimp Modulo singolo Han ® 100 A Modulo Han ® 70 A Crimp

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Collegamento

2*

100 A / 1000 V
Collegamento a vite assiale

2*

100 A / 1000 V
Collegamento a crimpare

1
100 A / 830 V

Collegamento a crimpare

2
70 A / 1000 V

Collegamento a crimpare
Sezione cavo 16 … 35 mm²16 … 35 mm² 10 … 35 mm² 10 … 35 mm² 6 … 25 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)
Sezione cavo 10 … 25 mm² - - -
Modulo Maschio (M) - - -
Modulo Femmina (F) - - -

40
 - 

70
 A

Modulo Han ® 70 A Axial Modulo Han ® 70 A Hybrid Modulo Han ® 40 A Axial Modulo Han ® C Axial

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Collegamento

2
70 A / 1000 V

Collegamento a vite assiale

1 + (4 x Han E ®)
70 A / 1000 V

Collegamento a vite assiale

2
40 A / 1000 V

Collegamento a vite assiale

3
40 A / 690 V

Collegamento a vite assiale
Sezione cavo 14 … 22 mm² 14 … 22 mm² 6 … 10 mm² 6 … 10 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)
Sezione cavo 6 … 16 mm² 6 … 16 mm² 2.5 … 8 mm² 2.5 … 8 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

16
 A

Modulo Han E ® Quick Lock Modulo Han ® EE Quick Lock Modulo Han ® ES Modulo Han E ® a vite

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Collegamento
Sezione cavo

6
16 A / 500 V

Collegamento Quick Lock®

0.5 … 2.5 mm²

8
16 A / 400 V

Collegamento Quick Lock®

0.5 … 2.5 mm²

5
16 A / 400 V

Collegamento a molla
0.14 … 2.5 mm²

5
16 A / 230 / 400 V

Collegamento a vite
0.5 … 2.5 mm²

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

≤ 
10

 A

Modulo Han DD ® Quick Lock Modulo Han DD ® Quick Lock

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Collegamento
Sezione cavo

12 (argentati)
10 A / 250 V

Collegamento Quick Lock®

0.25 … 1.5 mm²

12 (dorati)
10 A / 250 V

Collegamento Quick Lock®

0.25 … 1.5 mm²
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa due spazi nel telaio

Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06
Estrattori 09 99 000 0331, 09 99 000 0828 e 09 99 000 0842 vedi capitolo 90
* Fare attenzione allo spazio di cablaggio! Montare nella custodia in posizione centrale.
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Han 
Eco

Gamma dei moduli compatibili con custodie Han-Eco Modular®

09 14 002 3002 09 14 003 3001 09 14 004 3041 09 14 007 3001
09 14 002 3102 09 14 003 3101 09 14 004 3141 09 14 007 3101

09 14 006 3001 09 14 008 3001 09 14 020 3001 09 14 006 3041
09 14 006 3101 09 14 008 3101 09 14 020 3101 09 14 006 3141

09 14 012 3002 09 14 017 3001 09 14 025 3001
09 14 012 3102 09 14 017 3101 09 14 025 3101

09 14 002 3023 09 14 002 3021 09 14 002 3025
09 14 002 3123 09 14 002 3121 09 14 002 3125

Han-Quintax® Han® High Density Quintax Han D® Coax Han E® Coax

2 x 4* 2 x 8* 2 x Coax* 2 x Coax*

09 14 002 3001 09 14 002 3001 09 14 002 3001 09 14 002 3001
09 14 002 3101 09 14 002 3101 09 14 002 3101 09 14 002 3101

09 15 004 3013 09 15 008 3013 09 15 001 3013 09 15 001 3023
09 15 004 3113 09 15 008 3113 09 15 001 3113 09 15 001 3123

09 14 001 3011 09 14 001 3011 09 14 001 3011 09 14 001 3011
09 14 001 3111 09 14 001 3111 09 14 001 3111 09 14 001 3111

09 14 008 3011 09 14 008 3016 09 14 008 3021 09 14 020 3013
09 14 008 3111 09 14 008 3116 09 14 008 3121 09 14 020 3113

09 14 008 3012 09 14 008 3017 09 14 008 3022
09 14 008 3112 09 14 008 3117 09 14 008 3122

09 14 009 3001 09 14 001 4601 09 14 001 4611
09 14 009 3101 09 14 001 4703 09 14 001 4711

40
 A

Modulo Han® 40A crimp Modulo Han ® C Modulo Han ® CC Modulo Han ® CD

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

2
40 A / 1000 V
1.5 … 10 mm²

A crimpare, Han ® C

3
40 A / 690 V
1.5 … 6 mm²

A crimpare, Han ® C

4
40 A / 830 V
1.5 … 6 mm²

A crimpare, Han ® C

3 + 4
40 A + 10 A / 830 V

0.14 … 6 mm²
A crimpare, Han ® C/Han D ®

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

16
 A

Modulo Han E ® Modulo Han ® EE Modulo Han ® EEE Modulo Han E ® Protected

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

6
16 A / 500 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ® 

8
16 A / 400 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ® 

20*

16 A / 500 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E ® 

6
16 A / 830 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ® 

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

≤ 
10

 A

Modulo Han DD ® Modulo Han ® DDD Modulo Han DD ® Quad

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

12
10 A / 250 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D ® 

17
10 A / 150 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D ®

25
4 A / 50 V

0.08 … 0.52 mm²
A crimpare, D-Sub

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

A
lta

 te
ns

io
ne

Modulo Han ® HV 40 A Modulo Han ® HV 16 A Modulo Han ® HV singolo

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

2*

40 A / 2900 / 5000 V
1.5 … 10 mm²

A crimpare, Han ® C

2*

16 A / 2900 / 5000 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E ®

2
16 A / 2500 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E ®

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa due spazi nel telaio
M

od
ul

o 
H

an
®

R
J4

5

Moduli Han® RJ45 Per patch cords Perforazione d'isolante (IDC) Per patch cords IDC e preLink

- 8 poli
- Cat. 6A
- 10 Gbit/s

Codice

Modulo Maschio (M)
09 14 001 4623

Modulo Maschio (M)
09 14 001 4623

Modulo Femmina (F)
09 14 001 4721

Modulo Femmina (F)
09 14 001 4722

Adattatore per patch cables:
09 14 000 9966 

RJ Industrial IDC:
09 45 400 1560 - RJ45 female IDC:

09 14 545 1561
Patch cable cat. 6:

09 47 474 71xx - - RJ45 femmina preLink:
09 14 008 4720

M
od

ul
iH

an
-Q

ui
nt

ax
®

Modulo Quintax

Numero di poli
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Inserti
(per cavi Ø ≤ 9.5 mm)

Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

100 Mbit/s (Cat. 5e)
10 A / 50 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D®

100 Mbit/s (Cat. 5e)
5 A / 50 V

0.09 … 0.52 mm²
A crimpare, D-Sub

≤ 500 Mhz / 75 Ω
10 A / 50 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D®

≤ 500 Mhz / 50 Ω
16 A / 50 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E®

Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)
Collegamento dello schermo a terra Per collegamento (opzionale) dello schermo Han-Quintax ® sul telaio (schermo a terra), utilizzare adattatore metallico 09 14 000 9915.

M
od

ul
iH

an
®
 G

ig
aB

it 
– 

H
an

®
M

eg
aB

it

Moduli Han® GigaBit Moduli Han® MegaBit Moduli Han® MegaBit Moduli Han® Shielded

Supporto plastico per 
moduli

con 1 entrata cavo

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Inserti
(per cavi Ø ≤ 14 mm)

Numero di poli
Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento
Collegamento schermatura

8
10 Gbit/s (Cat. 6A)

5 A / 50 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub
Flangia a crimpare

2 x 4
2 x 100 Mbit/s (Cat. 5e)

10 A / 50 V
0.14 … 2.5 mm²

A crimpare, Han D®

2 x flangia a crimpare

8
1 Gbit/s (Cat. 5e)

10 A / 50 V
0.14 … 2.5 mm²

A crimpare, Han D®

Flangia a crimpare

20

4 A / 32 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub
Flangia a crimpare

Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)

Schermo a terra Schermo a terra Schermo a terra -
Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)

M
od

ul
i p

er
 B

us
 s
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Modulo Han  D-Sub Modulo Han® USB Modulo Han® FireWire

Numero di poli
Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

9 + schermo
12 Mbit/s (Profibus)

5 A / 50 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub

8
5 Gbit/s (USB 3.0)

1 A / 50 V

Con patch cord USB

6
400 Mbit/s (IEEE 1394a)

1 A / 50 V

Con patch cord FireWire
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa due spazi nel telaio

Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06
Estrattori 09 99 000 0331, 09 99 000 0828 e 09 99 000 0842 vedi capitolo 90
* Fare attenzione allo spazio di cablaggio! Scegliere la posizione centrale.



29
·
4

Han 
Eco

Gamma dei moduli compatibili con custodie Han-Eco Modular®

09 14 002 3002 09 14 003 3001 09 14 004 3041 09 14 007 3001
09 14 002 3102 09 14 003 3101 09 14 004 3141 09 14 007 3101

09 14 006 3001 09 14 008 3001 09 14 020 3001 09 14 006 3041
09 14 006 3101 09 14 008 3101 09 14 020 3101 09 14 006 3141

09 14 012 3002 09 14 017 3001 09 14 025 3001
09 14 012 3102 09 14 017 3101 09 14 025 3101

09 14 002 3023 09 14 002 3021 09 14 002 3025
09 14 002 3123 09 14 002 3121 09 14 002 3125

Han-Quintax ® Han ® High Density Quintax Han D ® Coax Han E ® Coax

2 x 4* 2 x 8* 2 x Coax* 2 x Coax* 
09 14 002 3001 09 14 002 3001 09 14 002 3001 09 14 002 3001
09 14 002 3101 09 14 002 3101 09 14 002 3101 09 14 002 3101

09 15 004 3013 09 15 008 3013 09 15 001 3013 09 15 001 3023
09 15 004 3113 09 15 008 3113 09 15 001 3113 09 15 001 3123

 

09 14 001 3011 09 14 001 3011 09 14 001 3011 09 14 001 3011
09 14 001 3111 09 14 001 3111 09 14 001 3111 09 14 001 3111

09 14 008 3011 09 14 008 3016 09 14 008 3021 09 14 020 3013
09 14 008 3111 09 14 008 3116 09 14 008 3121 09 14 020 3113

09 14 008 3012 09 14 008 3017 09 14 008 3022
09 14 008 3112 09 14 008 3117 09 14 008 3122

09 14 009 3001 09 14 001 4601 09 14 001 4611
09 14 009 3101 09 14 001 4703 09 14 001 4711

40
 A

Modulo Han® 40A crimp Modulo Han® C Modulo Han® CC Modulo Han® CD

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

2
40 A / 1000 V
1.5 … 10 mm²

A crimpare, Han® C

3
40 A / 690 V
1.5 … 6 mm²

A crimpare, Han® C

4
40 A / 830 V
1.5 … 6 mm²

A crimpare, Han® C

3 + 4
40 A + 10 A / 830 V

0.14 … 6 mm²
A crimpare, Han® C/Han D®

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

16
A

Modulo Han E® Modulo Han® EE Modulo Han® EEE Modulo Han E® Protected

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

6
16 A / 500 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E®

8
16 A / 400 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E®

20*

16 A / 500 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E®

6
16 A / 830 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E®

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

≤ 
10

 A

Modulo Han DD® Modulo Han® DDD Modulo Han DD® Quad

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

12
10 A / 250 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D®

17
10 A / 150 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D®

25
4 A / 50 V

0.08 … 0.52 mm²
A crimpare, D-Sub

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

A
lta

te
ns

io
ne

Modulo Han® HV 40 A Modulo Han® HV 16 A Modulo Han® HV singolo

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

2*

40 A / 2900 /5000 V
1.5 … 10 mm²

A crimpare, Han® C

2*

16 A / 2900 /5000 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E®

2
16 A / 2500 V
0.14 … 4 mm²

A crimpare, Han E®

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa due spazi nel telaio

M
od

ul
o 
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 Moduli Han ® RJ45 Per patch cords Perforazione d'isolante (IDC) Per patch cords IDC e preLink

- 8 poli
- Cat. 6A
- 10 Gbit/s

Codice

Modulo Maschio (M) 
09 14 001 4623

Modulo Maschio (M) 
09 14 001 4623

Modulo Femmina (F) 
09 14 001 4721

Modulo Femmina (F) 
09 14 001 4722

Adattatore per patch cables: 
09 14 000 9966 

RJ Industrial IDC: 
09 45 400 1560 - RJ45 female IDC: 

09 14 545 1561
Patch cable cat. 6: 

09 47 474 71xx - - RJ45 femmina preLink: 
09 14 008 4720

M
od

ul
i H

an
-Q

ui
nt

ax
 ®

Modulo Quintax

Numero di poli
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Inserti 
(per cavi Ø ≤ 9.5 mm)

Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

100 Mbit/s (Cat. 5e)
10 A / 50 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D ®

100 Mbit/s (Cat. 5e)
5 A / 50 V

0.09 … 0.52 mm²
A crimpare, D-Sub

≤ 500 Mhz / 75 Ω
10 A / 50 V

0.14 … 2.5 mm²
A crimpare, Han D ®

≤ 500 Mhz / 50 Ω
16 A / 50 V

0.14 … 4 mm²
A crimpare, Han E ®

Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)
Collegamento dello schermo a terra Per collegamento (opzionale) dello schermo Han-Quintax ® sul telaio (schermo a terra), utilizzare adattatore metallico 09 14 000 9915.
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Moduli Han ® GigaBit Moduli Han ® MegaBit Moduli Han ® MegaBit Moduli Han ® Shielded

Supporto plastico per 
moduli

con 1 entrata cavo

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Inserti 
(per cavi Ø ≤ 14 mm)

Numero di poli
Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento
Collegamento schermatura

8
10 Gbit/s (Cat. 6A)

5 A / 50 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub
Flangia a crimpare

2 x 4
2 x 100 Mbit/s (Cat. 5e)

10 A / 50 V
0.14 … 2.5 mm²

A crimpare, Han D ®

2 x flangia a crimpare

8
1 Gbit/s (Cat. 5e)

10 A / 50 V
0.14 … 2.5 mm²

A crimpare, Han D ®

Flangia a crimpare

20

4 A / 32 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub
Flangia a crimpare

Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)

Schermo a terra Schermo a terra Schermo a terra -
Inserto Maschio (M)
Inserto Femmina (F)

M
od

ul
i p
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Modulo Han  D-Sub Modulo Han ® USB Modulo Han ® FireWire

Numero di poli
Data rate
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

9 + schermo
12 Mbit/s (Profibus)

5 A / 50 V
0.09 … 0.52 mm²

A crimpare, D-Sub

8
5 Gbit/s (USB 3.0)

1 A / 50 V

Con patch cord USB

6
400 Mbit/s (IEEE 1394a)

1 A / 50 V

Con patch cord FireWire
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa due spazi nel telaio

Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06
Estrattori 09 99 000 0331, 09 99 000 0828 e 09 99 000 0842 vedi capitolo 90
* Fare attenzione allo spazio di cablaggio! Montare nella custodia in posizione centrale.
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Per ulteriori informazioni tecniche vedi capitolo 06
Estrattori 09 99 000 0331, 09 99 000 0828 e 09 99 000 0842 vedi capitolo 90
* Fare attenzione allo spazio di cablaggio! Montare nella custodia in posizione centrale.

Han 
Eco

Moduli e monoblocchi per Han-Eco® Modular

4 4 12* 
09 14 004 4701 09 14 004 4501 09 14 012 4501
09 14 004 4713 09 14 004 4512 09 14 012 4512

20 10 001 5211

20 10 001 5217

20 10 230 5211

20 10 125 5211

19 41 001 2600 09 14 000 995019 41 001 2700

19 41 010 2601 19 41 014 2601 19 41 020 2601 19 41 028 2601
19 41 010 2701 19 41 014 2701 19 41 020 2701 19 41 028 2701

M
od

ul
i o

tti
ci

Moduli Han ® SC Han ® Multi module Han ® Multi module

Numero di poli
Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

Contatti

Per fibra ottica POF 1 mm Maschio: 20 10 001 4211 Maschio: 20 10 001 4211
Femmina: 20 10 001 4221 Femmina: 20 10 001 4221

Per fibra ottica POF 1 mm
Collegamento rapido
Fibra SI 200 / 230 µm
Multi-Modale

Maschio: 20 10 230 4211 Maschio: 20 10 230 4211
Femmina: 20 10 230 4221 Femmina: 20 10 230 4221

GI-Fibre 50-62.5 / 125 μm
Multi-Modale

Maschio: 20 10 125 4212 Maschio: 20 10 125 4212
Femmina: 20 10 125 4222 Femmina: 20 10 125 4222

A
ltr

i m
od

ul
i

Modulo PE per Han-Eco ® Modulo cieco (tappo)
Settori di applicazione solo per custodie Han-Eco® per riempire

spazi vuoti

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

1 x PE

1.5 … 16 mm²
Collegamento a vite

Modulo Maschio (M)
Modulo Femmina (F)

* Modulo doppio. Occupa due spazi nel telaio

In
se

rti
 m

on
ob

lo
cc

o

6 B 10 B 16 B 24 B

Numero di poli
Caratteristiche elettriche
Sezione cavo
Collegamento

10
16 A / 500 V

0.75 … 2.5 mm²
Collegamento a vite

14
16 A / 500 V

0.75 … 2.5 mm²
Collegamento a vite

20
16 A / 500 V

0.75 … 2.5 mm²
Collegamento a vite

28
16 A / 500 V

0.75 … 2.5 mm²
Collegamento a vite

Maschio
Femmina
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Caratteristiche
• Compatibile con custodie Han-Eco® e telai flottanti in plastica

Han-Modular®

• Maggiore densità dei contatti a confronto degli inserti standard
Han E® a vite (fino a 65%)

• Custodie Han-Eco® “click and mate”
• 6 varianti di codifica

Dettagli tecnici
Numero di poli 10, 14, 20, 28
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   500 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 500 V
Tensione di prova  6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Tensione d’esercizio 
secondo CSA

600 V

Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme 

Han 
Eco

Inserti monoblocco per custodie Han-Eco Modular®
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Eco® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
Superficie contatti:
Argentati

0,75 ... 2,5 19 41 010 2601 19 41 010 2701

Coppia di serraggio viti dei morsetti: 0.5 Nm

Elemento di codifica 09 12 000 9901 09 12 000 9902

Han 
Eco

Inserti monoblocco per custodie Han-Eco Modular® Taglia 6 B

Numero di poli

10+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410102601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410102701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009902
Marani
Font monospazio
Per custodie Han-Eco Modular
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Eco® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
Superficie contatti:
Argentati

0,75 ... 2,5 19 41 014 2601 19 41 014 2701

Coppia di serraggio viti dei morsetti: 0.5 Nm

Elemento di codifica 09 12 000 9901 09 12 000 9902

Han 
Eco

Inserti monoblocco per custodie Han-Eco Modular®  Taglia 10 B

Numero di poli

14+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410142601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410142701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009902
Marani
Font monospazio
Per custodie Han-Eco Modular
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Eco® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
Superficie contatti:
Argentati

 

0,75 ... 2,5 19 41 020 2601 19 41 020 2701

Coppia di serraggio viti dei morsetti: 0.5 Nm

Elemento di codifica

 

09 12 000 9901 09 12 000 9902

Han 
Eco

Inserti monoblocco per custodie Han-Eco Modular®  Taglia 16 B

Numero di poli

20+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410202601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410202701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009902
Marani
Font monospazio
Per custodie Han-Eco Modular
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Eco® , 
Collegamento a vite, 
Con linguetta salva-cavo, 
Superficie contatti:
Argentati

0,75 ... 2,5 19 41 028 2601 19 41 028 2701

Coppia di serraggio viti dei morsetti: 0.5 Nm

Elemento di codifica 09 12 000 9901 09 12 000 9902

Han 
Eco

Inserti monoblocco per custodie Han-Eco Modular®  Taglia 24 B

Numero di poli

28+ 
16 A   500 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410282601
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410282701
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009902
Marani
Font monospazio
Per custodie Han-Eco Modular
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Caratteristiche
• Con pressacavo integrato
• Modulo dedicato per il collegamento del contatto di terra

collegamento a vite)
• Adatte per tutte le applicazioni in classe di isolamento II

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)
Grado di protezione 
secondo IEC 60529
Grado di protezione 
secondo UL50
Materiale (custodie)
Colore (custodie)
Materiale (guarnizioni)
Colore (guarnizione)
Materiale (agganci)
Colore (aggancio)
RoHS

V-0

IP65

Nema Type 12
Poliammide caricato fibra vetro
RAL 9005 (nero jet)
NBR
RAL 9005 (nero jet)
Poliammide caricato fibra vetro
RAL 9005 (nero jet)
Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 45545-2
R22: HL1, HL2
R23: HL1, HL2, HL3
R24: HL1, HL2, HL3
UL 1977 ECBT2.E235076
UL PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
.

Han-Eco® Modular:
Stessi ingombri di assemblaggio per custodie fisse passanti e 
da pannello Han® B. NON accoppiabili con le tradizionali 
custodie metalliche Han® B.

Inserti utilizzabili: 
Moduli della serie Han-Modular
(vedi gamma da pagina 29.2)

ATTENZIONE !!
Per versione senza pressacavo sostituire
la 5^ cifra del codice con 0 (zero)
Esempio
19 41 106 0422: custodia con pressacavo
19 41 006 0422: custodia SENZA pressacavo

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti,
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M32 19 41 106 0422

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M32 19 41 106 0522

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 41 006 0301

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 6 B

Aggancio a doppia leva

Custodie per 3 moduli

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411060422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411060522
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410060301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello, 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M32
2x M32

19 41 106 0232
19 41 106 0272

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M32 19 41 106 0722

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie volanti

19 41 006 5406

Han-Eco® 
Coperchio 
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 41 006 5407

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello,  
e custodie di prolunga

19 41 006 5402 
19 41 006 5404

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 6 B

2x M32 19 41 006 6762Han-Eco® 
Custodia di prolunga
senza pressacavo
Uscita diritta

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411060232
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411060272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411060722
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello,  
e custodie di prolunga

19 41 006 5405 Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410065405
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 

19 41 010 0433

con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M32

1x M40

19 41 110 0422

Han-Eco® 
Custodie volanti, 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M32 19 41 110 0522

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 41 010 0301

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 10 B

Aggancio a doppia leva

Custodie per 4 moduli 

Versione alta senza
pressacavo

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411100422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411100522
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410100301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M32
2x M32

19 41 110 0232
19 41 110 0272

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M32 19 41 110 0722

Han-Eco® 
Coperchio
per custodie volanti

19 41 010 5406

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 41 010 5407

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello,  
e custodie di prolunga

19 41 010 5402 
19 41 010 5404

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411100232
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411100272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411100722
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410105406
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410105407
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410105404
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello,  
e custodie di prolunga

19 41 010 5405Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410105405
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M40 19 41 116 0423

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M40 19 41 116 0523

Han-Eco®

Custodia fissa passante
19 41 016 0301

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali   Taglia 16 B

Aggancio a doppia leva

Custodie per 5 moduli 

Versione alta
19 41 116 04331x M40

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411160423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411160523
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410160301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 41 116 0233
19 41 116 0273

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M40 19 41 116 0723

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie volanti

19 41 016 5406

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 41 016 5407

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello,  
e custodie di prolunga

19 41 016 5402 
19 41 016 5404

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411160233
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411160273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411160723
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410165406
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410165407
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410165404
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco®

Coperchio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello,  
e custodie di prolunga

19 41 016 5405 Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410165405
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M40 19 41 124 0423

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M40 19 41 124 0523

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 41 024 0301

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 24 B

Aggancio a doppia leva

Custodie per 7 moduli 

Han-Eco® Modular Snap
Custodia volante IP20 Uscita cavo libera 
con serraacavo integrato mm 35 x 45                 09 33 024 0502

Uscita angolata

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411240423
Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 41 124 0233
19 41 124 0273

Han-Eco®

Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M40 19 41 124 0723

Han-Eco®

Coperchio 
per custodie volanti

19 41 024 5406

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 41 024 5407

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

19 41 024 5402 
19 41 024 5404

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411240233
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411240273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411240723
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410245406
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410245407
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410245404
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

19 41 024 5405Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni industriali    Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410245405
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Caratteristiche
• Con pressacavo integrato
• Modulo dedicato per il collegamento del contatto di terra

collegamento a vite)

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)
Grado di protezione 
secondo IEC 60529 
Grado di protezione 
secondo UL50 
Materiale (custodie) 
Colore (custodie) 
Materiale (guarnizioni) 
Colore (guarnizione) 
Materiale (agganci) 
Colore (aggancio) 
RoHS

V-0

IP65

Nema Type 12

Poliammide caricato fibra vetro 
RAL 9005 (nero jet)
FPM
RAL 7001 (grigio-argento) 
Poliammide caricato fibra vetro 
RAL 9005 (nero jet)    
Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 45545-2
R22: HL1, HL2
R23: HL1, HL2, HL3
R24: HL1, HL2, HL3
UL 1977 ECBT2.E235076
UL PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)

Dettagli applicativi
.

Han-Eco® Modular:
Stessi ingombri di assemblaggio per custodie fisse passanti e 
da pannello Han® B. NON accoppiabili con le tradizionali 
custodie metalliche Han® B.

Inserti utilizzabili: 
Moduli della serie Han-Modular
(vedi gamma da pagina 29.2)

ATTENZIONE !!
Per versione senza pressacavo sostituire
la 5^ cifra del codice con 0 (zero)
Esempio
19 41 106 0422: custodia con pressacavo
19 41 006 0422: custodia SENZA pressacavo
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M32 19 41 106 0422

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M32 19 41 106 0522

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 41 206 0301

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor    Taglia 6 B

Aggancio a doppia leva

Custodie per 3 moduli

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411060422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411060522
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412060301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M32
2x M32

19 41 306 0232
19 41 306 0272

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M32 19 41 306 0722

Han-Eco®

Coperchio 
per custodie volanti

19 41 206 5406

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 41 206 5407

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor   Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413060232
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413060272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413060722
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412065406
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412065407
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga  

19 41 006 5402
19 41 006 5404

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello 
e custodie di prolunga

19 41 006 5405

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor    Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410065402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410065404
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410065405
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M32 19 41 110 0422

Han-Eco® 
Custodie volanti
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M32 19 41 110 0522

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 41 210 0301

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor    Taglia 10 B

Aggancio a doppia leva

Custodie per 4 moduli

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411100422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411100522
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412100301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M32
2x M32

19 41 310 0232
19 41 310 0272

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M32 19 41 310 0722

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie volanti

19 41 210 5406

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 41 210 5407

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor   Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413100232
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413100272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413100722
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412105406
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412105407
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio 
con cordino di aggancio  
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

19 41 010 5402
19 41 010 5404

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

19 41 010 5405

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor   Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410105402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410105404
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410105405
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M40 19 41 116 0423

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M40 19 41 116 0523

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 41 216 0301

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor   Taglia 16 B

Aggancio a doppia leva

Custodie per 5 moduli

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411160423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411160523
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412160301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

 

1x M40
2x M40

19 41 316 0233
19 41 316 0273

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M40 19 41 316 0723

Han-Eco® 
Coperchio
per custodie volanti

19 41 216 5406

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 41 216 5407

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor   Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413160233
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413160273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413160723
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412165406
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412165407
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio 
con cordino di aggancio  
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

19 41 016 5402
19 41 016 5404

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

19 41 016 5405

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor    Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410165402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410165404
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410165405
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M40 19 41 124 0423

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M40 19 41 124 0523

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 41 224 0301

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor   Taglia 24 B

Aggancio a doppia leva
 
Custodie per 7 moduli

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411240423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19411240523
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412240301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 41 324 0233
19 41 324 0273

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M40 19 41 324 0723

Han-Eco® 
Coperchio, 
per custodie volanti

19 41 224 5406

Han-Eco® 
Coperchio
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 41 224 5407

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor    Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413240233
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413240273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19413240723
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412245406
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19412245407
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio 
con cordino di aggancio  
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

19 41 024 5402
19 41 024 5404

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

19 41 024 5405

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Custodie per applicazioni outdoor    Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410245402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410245404
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410245405
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han-Eco® 
Modulo per contatto di terra 
(collegamento a vite)

SOLO per custodie Han-Eco 

NON compatibile con telai
Han-Modular® !

1,5 ... 16*       19 41 001 2600 19 41 001 2700

Han-Eco® 
Modulo moltiplicatore 
del morsetto di terra 

Porta fino a 8 cavi di terra

0,5 ... 6 
(sez. tot. max 
collegabile: 
25 mm²)

 19 41 000 9999 19 41 000 9999

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Accessori

Numero di poli

1

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (accessori) Ottone zincato
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
IEC 61984

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410012600
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410012700
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410009999
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410009999
Marani
Font monospazio
* max 25 mm² per cavi con  puntalino
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Guarnizione di base 
(ricambio)

06 B
10 B
16 B
24 B

19 41 000 9801
19 41 000 9802
19 41 000 9803
19 41 000 9804

Guarnizione sagomata 
(ricambio)

06 B
10 B
16 B
24 B

19 41 000 9901
19 41 000 9902
19 41 000 9903
19 41 000 9904

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Accessori 

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR (versione INDUSTRIAL)

FPM (versione OUTDOOR) 

Dettagli tecnici
Colore (guarnizione)             Nero (industrial) - Grigio (outdoor)
RoHS Conforme

Leva di ricambio per Colore nero 19 41 000 5201
custodie Han-Eco Modular Colore grigio 19 41 000 5202

06 B
10 B
16 B
24 B

19 41 000 9951
19 41 000 9952
19 41 000 9953
19 41 000 9954

06 B
10 B
16 B
24 B

19 41 000 9851
19 41 000 9852
19 41 000 9853
19 41 000 9854

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Materiale: NBR(per custodie INDUSTRIAL)

Marani
Font monospazio
Materiale: FPM(per custodie OUTDOOR)

Marani
Font monospazio
Materiale: NBR(per custodie INDUSTRIAL)

Marani
Font monospazio
Materiale: FPM(per custodie OUTDOOR)
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Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Han-Eco® 
Pressacavi in plastica nera

M20
M25
M32
M40

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 41 000 5111
19 41 000 5121
19 41 000 5131
19 41 000 5141

Han 
Eco

Han-Eco Modular - Accessori 

Dettagli tecnici
Materiale (corpo pressacavo) Poliammide

Dettagli tecnici
Colore RAL 9005 (nero jet)
RoHS Conforme

Han-Eco® 
Gommini di riduzione M40 12 ... 20 19 41 000 5142

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410005111
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410005121
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410005131
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19410005141
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Han 
Eco

Identificazione Taglia Codice
Disegno 

(dimensioni in mm)

Han-Eco® Modular
Telai porta-moduli per 
custodie volanti (ricambio)

06 B
10 B

16 B

24 B

19 41 000 9981   Siglatura a-c
19 41 000 9982   Siglatura a-d

19 41 000 9983   Siglatura a-e

19 41 000 9984   Siglatura a-g

Caratteristiche tecniche
Materiale Poliammide (PA)

caricato fibra di vetro
Coloure
RoHS

RAL 9005 (nero jet)
conforme con esenzione
conforme

Han-Eco Modular - Accessori 

Han-Eco® Modular
Telai porta-moduli per 
custodie fisse da pannello e 
custodie di prolunga (ricambio)

06 B
10 B
16 B

24 B

19 41 000 9971   Siglatura A-C
19 41 000 9972   Siglatura A-D
19 41 000 9973   Siglatura A-E

19 41 000 9974   Siglatura A-G

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Caratteristiche
• Con pressacavo integrato
• Modulo dedicato per il collegamento del contatto di terra

collegamento a vite)
• Adatte per tutte le applicazioni in classe di isolamento II

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)
Grado di protezione 
secondo IEC 60529 
Grado di protezione 
secondo UL50
Materiale (custodie) 
Colore (custodie) 
Materiale (guarnizioni) 
Colore (guarnizione) 
Materiale (agganci) 
Colore (aggancio) 
RoHS

V-0

IP65

Nema Type 12

Poliammide caricato fibra vetro 
RAL 9005 (nero jet)
NBR
RAL 9005 (nero jet) 
Poliammide caricato fibra vetro 
RAL 9005 (nero jet)    
Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 45545-2
R22: HL1, HL2
R23: HL1, HL2, HL3
R24: HL1, HL2, HL3
UL 1977 ECBT2.E235076
UL PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Han-Eco® 10 A e 16 A:
Stessi ingombri di assemblaggio per custodie fisse passanti e da 
pannello Han® A. Accoppiabili anche con le tradizionali 
custodie metalliche Han® A.

Compatibili con i seguenti inserti monoblocco:
- Han 10 A
- Han 16 A
- Han 15 D
- Han 25 D

A livello opzionale è possibile realizzare una dima di montaggio 
più grande per l’assemblaggio dal retro di custodie fisse passanti.

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni industriali

ATTENZIONE !!
Per versione senza pressacavo sostituire
la 5^ cifra del codice con 0 (zero)
Esempio
19 46 110 0445: custodia con pressacavo
19 46 010 0445: custodia SENZA pressacavo
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 46 110 0445
19 46 110 0446

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25

19 46 110 0545
19 46 110 0546

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 46 010 0301

Dima di foratura
Assemblaggio da dietro

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni industriali Taglia 10 A

Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100445
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100545
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19460100301


29
·
43

Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodia fissa passante 
con coperchio in plastica

19 46 010 0302

Dima di foratura

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25

19 46 110 0250
19 46 110 0251
19 46 110 0290
19 46 110 0291

Han-Eco® 
Custodie da pannello
con coperchio in plastica,  
Con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25

19 46 110 0252
19 46 110 0253
19 46 110 0292
19 46 110 0293

Han-Eco®

Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 46 110 0435
19 46 110 0436

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni industriali Taglia 10 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19460100302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100252
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100253
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100293
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100435
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100436
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

19 46 010 5425Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni industriali Taglia 10 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19460105425
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 46 116 0445
19 46 116 0446

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25

19 46 116 0545
19 46 116 0546

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 46 016 0301

Dima di foratura

Han-Eco® 
Custodia fissa passante 
con coperchio in plastica

19 46 016 0302

Dima di foratura

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni industriali Taglia 16 A

Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160445
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160545
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19460160301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19460160302
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25

19 46 116 0250
19 46 116 0251
19 46 116 0290
19 46 116 0291

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con coperchio in lastica,  
Con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25

19 46 116 0252
19 46 116 0253
19 46 116 0292
19 46 116 0293

Han-Eco®

Custodie di prolunga
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 46 116 0435
19 46 116 0436

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

19 46 016 5425

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni industriali Taglia 16 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160252
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160253
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160293
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160435
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160436
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19460165425
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Caratteristiche
• Con pressacavo integrato
• Modulo dedicato per il collegamento del contatto di terra

collegamento a vite)

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)
Grado di protezione 
secondo IEC 60529 
Grado di protezione 
secondo UL50
Materiale (custodie) 
Colore (custodie) 
Materiale (guarnizioni) 
Colore (guarnizione) 
Materiale (agganci) 
Colore (aggancio) 
RoHS

V-0

IP65

Nema Type 12

Poliammide caricato fibra vetro 
RAL 9005 (nero jet)
FPM
RAL 7001 (grigio-argento) 
Poliammide caricato fibra vetro 
RAL 9005 (nero jet)    
Conforme 

Specifiche ed approvazioni
EN 45545-2
R22: HL1, HL2
R23: HL1, HL2, HL3
R24: HL1, HL2, HL3
UL 1977 ECBT2.E235076
UL PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Han-Eco® 10 A e 16 A:
Stessi ingombri di assemblaggio per custodie fisse passanti e da 
pannello Han® A. Accoppiabili anche con le tradizionali 
custodie metalliche Han® A.

Compatibili con i seguenti inserti monoblocco:
- Han 10 A
- Han 16 A
- Han 15 D
- Han 25 D

A livello opzionale è possibile realizzare una dima di montaggio 
più grande per l’assemblaggio dal retro di custodie .sse passanti

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)

ATTENZIONE !!
Per versione senza pressacavo sostituire
la 5^ cifra del codice con 0 (zero)
Esempio
19 46 110 0445: custodia con pressacavo
19 46 010 0445: custodia SENZA pressacavo
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 46 310 0445
19 46 310 0446

Han-Eco® 
Custodie volanti
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25

19 46 310 0545
19 46 310 0546

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 46 210 0301

Dima di foratura
Assemblaggio da dietro

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni outdoor Taglia 10 A

Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463100445
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463100446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463100545
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463100546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19462100301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodia fissa passante 
con coperchio in plastica

19 46 210 0302

Dima di foratura

Han-Eco®

Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25

19 46 110 0250
19 46 110 0251
19 46 110 0290
19 46 110 0291

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con coperchio in plastica,  
Con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25

19 46 310 0252
19 46 310 0253
19 46 310 0292
19 46 310 0293

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 46 110 0435
19 46 110 0436

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni outdoor Taglia 10 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19462100302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463100252
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463100253
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463100292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463100293
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100435
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461100436
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Coperchio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

19 46 210 5425Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni outdoor Taglia 10 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19462105425
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 46 316 0445
19 46 316 0446

Han-Eco® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25

19 46 316 0545
19 46 316 0546

Han-Eco® 
Custodia fissa passante

19 46 216 0301

Dima di foratura

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni outdoor Taglia 16 A

Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463160445
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463160446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463160545
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463160546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19462160301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco® 
Custodia fissa passante 
con coperchio in plastica

19 46 216 0302

Dima di foratura

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25

19 46 116 0250
19 46 116 0251
19 46 116 0290
19 46 116 0291

Han-Eco® 
Custodie da pannello 
con coperchio in plastica,  
Con pressacavo integrato, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25

19 46 316 0252
19 46 316 0253
19 46 316 0292
19 46 316 0293

Han-Eco® 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 46 116 0435
19 46 116 0436

Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni outdoor  Taglia 16 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19462160302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463160252
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463160253
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463160292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19463160293
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160435
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19461160436
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-Eco®

Coperchio
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

19 46 216 5425 Han 
Eco

Han-Eco A - Custodie per applicazioni outdoor Taglia 16 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19462165425
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Caratteristiche
• Compatibili con tutti gli inserti monoblocco e tutti

i telai Han-Modular® di taglia Han B
• Pressacavo integrato
• Modulo di terra opzionale per cavi di sezione elevata

(solo con telai Han-Modular)
• Compatibili per applicazioni in classe di protezione II
• Peso ridotto ed eccezionale robustezza meccanica

Dettagli tecnici
Temperatura massima  
Grado di protezione
secondo IEC 60529
Grado di protezione
secondo UL50
Materiale
Colore
Guarnizioni
Colore guarnizioni
Leve di aggancio

-40 ... +125 °C
IP65

Nema Type 12

Poliammide caricato fibra di vetro 
RAL 9005 (nero)
NBR
RAL 9005 (nero)
Poliammide caricato fibra di vetro
RAL 9005 (nero)

V-0

Colore delle leve  
Comportamento al fuoco
secondo UL 94 
(corpo custodia e
leve di aggancio)

Specifiche ed approvazioni
IEC 61984
EN 45545-2
R22: HL1, HL2, HL3
R23: HL1, HL2, HL3
R24: HL1, HL2, HL3
UL PVVA2.E318390

Dettagli applicativi
Compatibilità totale con tutte le custodie metalliche 
della serie Han® B.

Possibilità di realizzare cave di montaggio più grandi per il 
montaggio posteriore degli inserti nelle custodie fisse passanti.

Han

Han-Eco® B - Custodie per applicazioni industriali

ATTENZIONE !!
Per versione senza pressacavo sostituire
la 5^ cifra del codice con 0 (zero)
Esempio
19 43 106 0445: custodia con pressacavo
19 43 006 0445: custodia SENZA pressacavo
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Identificazione Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

      Disegno 
              (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 106 0445
19 43 106 0446
19 43 106 0447

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 106 0545
19 43 106 0546
19 43 106 0547

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 006 0340

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali              Taglia 6B

Aggancio a leva SINGOLA

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060445
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060446
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060447
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060545
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060546
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060547
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430060340
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Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

        Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 006 0341

Han-Eco® B, 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 106 0250
19 43 106 0251
19 43 106 0252
19 43 106 0290
19 43 106 0291
19 43 106 0292

Han-Eco® B, 
Custodie da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 106 0255
19 43 106 0256
19 43 106 0257
19 43 106 0295
19 43 106 0296
19 43 106 0297

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali              Taglia 6B

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430060341
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060250
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060251
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060252
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060290
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060291
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060292
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060255
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060256
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060257
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060295
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060296
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060297
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

          Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 106 0755
19 43 106 0756
19 43 106 0757

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 006 5442

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie fisse passanti,  
custodie fisse da pannello.

19 43 006 5410

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 006 5446

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali             Taglia 6B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060755
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060756
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060757
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430065442
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430065410
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Identificazione  Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

              Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0425
19 43 110 0426
19 43 110 0427

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0525
19 43 110 0526
19 43 110 0527

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 010 0320

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali             Taglia 10B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte fissa

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100425
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100426
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100427
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100525
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100526
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100527
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430100320
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Identificazione  Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

             Disegno 
                     (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

 

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0230
19 43 110 0231
19 43 110 0232
19 43 110 0233
19 43 110 0270
19 43 110 0271
19 43 110 0272

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0735
19 43 110 0736
19 43 110 0737

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 010 5422

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 010 5425

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 10B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100230
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100231
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100232
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100233
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100270
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100271
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100272
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100735
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100736
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100737
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105422
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105425


29
·
60

Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

          Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 010 5426 Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 10B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105426
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Identificazione Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M32 13 ... 21 19 43 110 0437

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M32 13 ... 21 19 43 110 0537

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante con
coperchio incernierato

19 43 010 0322

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 10B

Aggancio a DOPPIA leva (sulla parte volante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100437
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430100322
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

             Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M32
2x M32

13 ... 21
13 ... 21

19 43 110 0227
19 43 110 0267

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100227
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100267
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0445
19 43 110 0446
19 43 110 0447

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0545
19 43 110 0546
19 43 110 0547

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 010 0340

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 10B

Aggancio a leva SINGOLA

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100445
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100446
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100447
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100545
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100546
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100547
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430100340
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

             Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 010 0341

Han-Eco® B, 
Custodia fissa da pannello 
con pressacavo integrato.
Uscita laterale.

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0250
19 43 110 0251
19 43 110 0252
19 43 110 0290
19 43 110 0291
19 43 110 0292

Han-Eco® B, 
Custodia fissa da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0255
19 43 110 0256
19 43 110 0257
19 43 110 0295
19 43 110 0296
19 43 110 0297

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 10B

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430100341
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100250
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100251
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100252
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100290
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100291
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100292
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100255
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100256
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100257
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100295
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100296
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100297
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Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

                 Disegno 
                          (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0755
19 43 110 0756
19 43 110 0757

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 010 5442

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 010 5410

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 010 5446

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 10B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100755
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100756
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100757
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105442
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105410
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta.

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0426
19 43 116 0427
19 43 116 0428

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0526
19 43 116 0527
19 43 116 0528

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 016 0320

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 16 B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte fissa

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160426
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160427
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160428
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160526
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160527
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160528
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430160320
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0231
19 43 116 0232
19 43 116 0233
19 43 116 0271
19 43 116 0272
19 43 116 0273

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta.

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0736
19 43 116 0737
19 43 116 0738

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti.

19 43 016 5422

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 016 5425

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 016 5426

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 16B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160231
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160232
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160233
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160271
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160272
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160273
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160736
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160737
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160738
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165422
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165425
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165426
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Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volangti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta.

1x M40 16 ... 28 19 43 116 0438

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M40 16 ... 28 19 43 116 0538

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 016 0322

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M40
2x M40

16 ... 28
16 ... 28

19 43 116 0228
19 43 116 0268

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 16B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte volante

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160438
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430160322
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160228
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160268
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Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0446
19 43 116 0447
19 43 116 0448

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0546
19 43 116 0547
19 43 116 0548

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 016 0340

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 16B

Aggancio a leva SINGOLA

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160446
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160447
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160448
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160546
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160547
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160548
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430160340
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Identificazione Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

                 Disegno 
                          (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 016 0341

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0251
19 43 116 0252
19 43 116 0253
19 43 116 0291
19 43 116 0292
19 43 116 0293

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0256
19 43 116 0257
19 43 116 0258
19 43 116 0296
19 43 116 0297
19 43 116 0298

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 16B

                     Dime di foratura per:
Montaggio inserto               Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430160341
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160251
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160252
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160253
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160291
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160292
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160293
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160256
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160257
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160258
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160296
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160297
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160298
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

             Disegno 
                      (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga, 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0756
19 43 116 0757
19 43 116 0758

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 016 5442

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 016 5410

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 016 5446

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 16B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160756
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160757
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160758
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165442
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165410
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165446
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Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

             Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0427
19 43 124 0428

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato 
Uscita laterale

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0527
19 43 124 0528

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 024 0320

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 24B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte fissa

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240428
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240527
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240528
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430240320
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0231
19 43 124 0232
19 43 124 0233
19 43 124 0271
19 43 124 0272
19 43 124 0273

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0737
19 43 124 0738

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 024 5422

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 024 5425

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 024 5426

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 24B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240231
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240232
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240233
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240271
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240272
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240273
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240737
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240738
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245422
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245425
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245426
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M40 16 ... 28 19 43 124 0438

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M40 16 ... 28 19 43 124 0538

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 024 0322

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 24B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte volante

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240438
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240538
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430240322
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Identificazione  Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse passanti 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M32
1x M40
2x M32
2x M40

13 ... 21
16 ... 28
13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0227
19 43 124 0228
19 43 124 0267
19 43 124 0268

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 24B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240227
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240228
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240267
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240268
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0447
19 43 124 0448

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0547
19 43 124 0548

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 024 0340

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 24B

Aggancio a leva SINGOLA

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240447
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240448
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240547
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240548
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430240340
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato.

19 43 024 0341

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0251
19 43 124 0252
19 43 124 0253
19 43 124 0291
19 43 124 0292
19 43 124 0293

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0256
19 43 124 0257
19 43 124 0258
19 43 124 0296
19 43 124 0297
19 43 124 0298

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 24B

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430240341
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240251
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240252
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240253
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240291
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240292
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240293
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240256
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240257
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240258
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240296
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240297
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240298
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

              Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0757
19 43 124 0758

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 024 5442

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti,  
custodie fisse da pannello

19 43 024 5410

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 024 5446

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni industriali            Taglia 24B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240757
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240758
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245442
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245410
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Caratteristiche
• Compatibili con tutti gli inserti monoblocco e tutti

i telai Han-Modular® di taglia Han B
• Pressacavo integrato
• Modulo di terra opzionale per cavi di sezione elevata

(solo con telai Han-Modular)
• Compatibili per applicazioni in classe di protezione II
• Peso ridotto ed eccezionale robustezza meccanica

Dettagli tecnici
Temperatura massima
Grado di protezione
secondo IEC 60529
Grado di protezione
secondo UL50
Materiale
Colore
Guarnizioni
Colore guarnizioni
Leve di aggancio
Colore delle leve  
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94 
(corpo custodia
e leve di aggancio)

-40 ... +125 °C
IP65

Nema Type 12

Poliammide caricato fibra di vetro
RAL 9005 (nero)
FPM
RAL 7001 (grigio)
Poliammide caricato fibra di vetro
RAL 9005 (nero)

V-0

Specifiche ed approvazioni
IEC 61984
EN 45545-2
R22: HL1, HL2, HL3
R23: HL1, HL2, HL3
R24: HL1, HL2, HL3
UL PVVA2.E318390

Dettagli applicativi
Compatibilità totale con tutte le custodie metalliche 
della serie Han® B.

Possibilità di realizzare cave di fissaggio più grandi per il 
montaggio posteriore degli inserti nelle custodie fisse passanti.

Han

Han-Eco® B - Custodie per applicazioni OUTDOOR

ATTENZIONE !!
Per versione senza pressacavo sostituire
la 5^ cifra del codice con 0 (zero)
Esempio
19 43 106 0445: custodia con pressacavo
19 43 006 0445: custodia SENZA pressacavo
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Identificazione Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

      Disegno 
              (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 106 0445
19 43 106 0446
19 43 106 0447

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 106 0545
19 43 106 0546
19 43 106 0547

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 206 0340

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR           Taglia 6B

Aggancio a leva SINGOLA

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060445
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060446
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060447
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060545
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060546
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060547
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430060340
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Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

        Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 206 0341

Han-Eco® B, 
Custodie da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 306 0250
19 43 306 0251
19 43 306 0252
19 43 306 0290
19 43 306 0291
19 43 306 0292

Han-Eco® B, 
Custodie da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 306 0255
19 43 306 0256
19 43 306 0257
19 43 306 0295
19 43 306 0296
19 43 306 0297

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR           Taglia 6B

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430060341
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060250
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060251
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060252
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060290
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060291
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060292
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060255
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060256
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060257
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060295
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060296
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060297


29
·
82

Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

          Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 306 0755
19 43 306 0756
19 43 306 0757

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 206 5442

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie fisse passanti,  
custodie fisse da pannello.

19 43 006 5410

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 006 5446

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR             Taglia 6B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060755
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060756
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431060757
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430065442
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430065410


29
·
83

Identificazione  Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

              Disegno 
                       (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0425
19 43 110 0426
19 43 110 0427

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0525
19 43 110 0526
19 43 110 0527

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 210 0320

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 10B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte fissa

                     Dime di foratura per:
Montaggio inserto               Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100425
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100426
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100427
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100525
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100526
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100527
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430100320


29
·
84

Identificazione  Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

             Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 310 0230
19 43 310 0231
19 43 310 0232
19 43 310 0233
19 43 310 0270
19 43 310 0271
19 43 310 0272

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 310 0735
19 43 310 0736
19 43 310 0737

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 210 5422

19 43 010 5425

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 10B

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

Han-Eco® B, 
Coperchi per
custodie di prolunga 19 43 010 5426

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100230
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100231
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100232
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100233
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100270
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100271
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100272
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100735
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100736
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100737
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105422
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105425


29
·
85

Identificazione                                    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

                Disegno 
                         (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M32 13 ... 21 19 43 110 0437

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M32 13 ... 21 19 43 110 0537

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante con
coperchio incernierato

19 43 210 0322

                     Dime di foratura per:
Montaggio inserto               Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 10B

Aggancio a DOPPIA leva (sulla parte volante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100437


29
·
86

Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

             Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M32
2x M32

13 ... 21
13 ... 21

19 43 310 0227
19 43 310 0267

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR        Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100227
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100267


29
·
87

Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0445
19 43 110 0446
19 43 110 0447

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 110 0545
19 43 110 0546
19 43 110 0547

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 210 0340

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR         Taglia 10B

Aggancio a leva SINGOLA

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100445
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100446
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100447
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100545
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100546
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100547
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430100340


29
·
88

Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

             Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 210 0341

Han-Eco® B, 
Custodia fissa da pannello 
con pressacavo integrato.
Uscita laterale.

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 310 0250
19 43 310 0251
19 43 310 0252
19 43 310 0290
19 43 310 0291
19 43 310 0292

Han-Eco® B, 
Custodia fissa da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M20
1x M25
1x M32
2x M20
2x M25
2x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 310 0255
19 43 310 0256
19 43 310 0257
19 43 310 0295
19 43 310 0296
19 43 310 0297

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR         Taglia 10B

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430100341
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100250
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100251
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100252
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100290
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100291
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100292
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100255
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100256
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100257
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100295
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100296
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100297


29
·
89

Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

                 Disegno 
                          (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21

19 43 310 0755
19 43 310 0756
19 43 310 0757

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 210 5442

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 010 5410

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 010 5446

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR         Taglia 10B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100755
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100756
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431100757
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105442
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105410
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430105446


29
·
90

Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

                Disegno 
                         (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta.

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0426
19 43 116 0427
19 43 116 0428

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0526
19 43 116 0527
19 43 116 0528

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 216 0320

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR        Taglia 16 B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte fissa

                     Dime di foratura per:
Montaggio inserto               Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160426
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160427
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160428
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160526
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160527
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160528
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430160320


29
·
91

Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 316 0231
19 43 316 0232
19 43 316 0233
19 43 316 0271
19 43 316 0272
19 43 316 0273

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta.

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 316 0736
19 43 316 0737
19 43 316 0738

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti.

19 43 216 5422

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 016 5425

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 016 5426

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 16B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160231
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160232
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160233
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160271
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160272
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160273
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160736
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160737
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160738
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165422
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165425
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165426


29
·
92

Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volangti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta.

1x M40 16 ... 28 19 43 116 0438

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M40 16 ... 28 19 43 116 0538

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 216 0322

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale.

1x M40
2x M40

16 ... 28
16 ... 28

19 43 316 0228
19 43 316 0268

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR         Taglia 16B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte volante

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160438


29
·
93

Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0446
19 43 116 0447
19 43 116 0448

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 116 0546
19 43 116 0547
19 43 116 0548

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 216 0340

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR         Taglia 16B

Aggancio a leva SINGOLA

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160446
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160447
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160448
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160546
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160547
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160548
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430160340


29
·
94

Identificazione Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 216 0341

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 316 0251
19 43 316 0252
19 43 316 0253
19 43 316 0291
19 43 316 0292
19 43 316 0293

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 316 0256
19 43 316 0257
19 43 316 0258
19 43 316 0296
19 43 316 0297
19 43 316 0298

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 16B

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430160341
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160251
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160252
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160253
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160291
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160292
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160293
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160256
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160257
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160258
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160296
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160297
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160298


29
·
95

Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

             Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga, 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 316 0756
19 43 316 0757
19 43 316 0758

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 216 5442

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 016 5410

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 016 5446

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 16B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160756
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160757
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431160758
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165442
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165410
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430165446


29
·
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Identificazione     Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

             Disegno 
                      (dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0427
19 43 124 0428

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato 
Uscita laterale

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0527
19 43 124 0528

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 224 0320

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 24B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte fissa

                     Dime di foratura per:
Montaggio inserto               Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240428
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240527
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240528
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430240320


29
·
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 324 0231
19 43 324 0232
19 43 324 0233
19 43 324 0271
19 43 324 0272
19 43 324 0273

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 324 0737
19 43 324 0738

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 224 5422

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti  
custodie fisse da pannello

19 43 024 5425

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 024 5426

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 24B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240231
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240232
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240233
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240271
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240272
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240273
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240737
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240738
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245422
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245425
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245426
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M40 16 ... 28 19 43 124 0438

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M40 16 ... 28 19 43 124 0538

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato

19 43 224 0322

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 24B

Aggancio a DOPPIA leva sulla parte volante

 
 
 

 

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240438
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240538
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Identificazione  Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie fisse passanti 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M32
1x M40
2x M32
2x M40

13 ... 21
16 ... 28
13 ... 21
16 ... 28

19 43 324 0227
19 43 324 0228
19 43 324 0267
19 43 324 0268

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 24B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240227
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240228
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240267
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240268
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)         Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0447
19 43 124 0448

Han-Eco® B, 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 124 0547
19 43 124 0548

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante

19 43 224 0340

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 24B

Aggancio a leva SINGOLA

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240447
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240448
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240547
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240548
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430240340
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodia fissa passante 
con coperchio incernierato.

19 43 224 0341

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 324 0251
19 43 324 0252
19 43 324 0253
19 43 324 0291
19 43 324 0292
19 43 324 0293

Han-Eco® B, 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio incernierato  
e pressacavo integrato. 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 43 324 0256
19 43 324 0257
19 43 324 0258
19 43 324 0296
19 43 324 0297
19 43 324 0298

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 24B

Dime di foratura per:
Montaggio inserto Montaggio inserto
dalla parte frontale              dalla parte posteriore

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430240341
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240251
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240252
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240253
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240291
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240292
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240293
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240256
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240257
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240258
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240296
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240297
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240298
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Identificazione    Uscita metrica
Range di 
bloccaggio (mm)        Codice

              Disegno 
(dimensioni in mm)

Han-Eco® B, 
Custodie di prolunga 
con pressacavo integrato. 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

13 ... 21
16 ... 28

19 43 324 0757
19 43 324 0758

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie volanti

19 43 224 5442

Han-Eco® B, 
Coperchi per: 
custodie fisse passanti,  
custodie fisse da pannello

19 43 024 5410

Han-Eco® B, 
Coperchi per 
custodie di prolunga

19 43 024 5446

Han

Custodie Han-Eco® B per applicazioni OUTDOOR          Taglia 24B

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240757
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19431240758
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245442
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245410
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/19430245446
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han-Eco® Modular, 
Guarnizione di base in NBR 

06 B
10 B
16 B
24 B

19 41 000 9801
19 41 000 9802
19 41 000 9803
19 41 000 9804

Han-Eco® A, 
Guarnizione di base in NBR
per custodie Han-Eco "Industriali"
(ricambio) 

10 A
16 A

19 46 000 9992
19 46 000 9993

Han-Eco® B, 
Guarnizione di base in NBR
per custodie Han-Eco "Industriali"
(ricambio) 

06 B
10 B
16 B
24 B

19 43 000 9801
19 43 000 9802
19 43 000 9803
19 43 000 9804

Han-Eco® Modular, 
Guarnizione sagomata in NBR
per custodie Han-Eco "Industriali"
(ricambio) 

06 B
10 B
16 B
24 B

19 41 000 9901
19 41 000 9902
19 41 000 9903
19 41 000 9904

Han-Eco® A, 
Guarnizione sagomata in NBR
per custodie Han-Eco "Industriali"
(ricambio) 

10 A
16 A

19 46 000 9996
19 46 000 9997

Han 
Eco

Accessori per custodie Han-Eco 

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR

Dettagli tecnici
Colore (guarnizione) Nero
RoHS Conforme

Marani
Font monospazio
per custodie Han-Eco "Industriali"

Marani
Font monospazio
(ricambio)

Marani
Font monospazio
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han-Eco® Modular, 
Guarnizione di base in FPM 

06 B
10 B
16 B
24 B

19 41 000 9851
19 41 000 9852
19 41 000 9853
19 41 000 9854

Han-Eco® Modular, 
Guarnizione sagomata in FPM
per custodie Han-Eco "Outdoor"  

06 B
10 B
16 B
24 B

19 41 000 9951
19 41 000 9952
19 41 000 9953
19 41 000 9954

Han 
Eco

Accessori per custodie Han-Eco 

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) FPM

Dettagli tecnici
Colore (guarnizione) RAL 7001 (grigio-argento)

Marani
Font monospazio
per custodie Han-Eco "Outdoor"

Marani
Font monospazio
Han-Eco BGuarnizioni di base in FPMper custodie Han-Eco "Outdoor"(ricambio)

Marani
Font monospazio
6B                             19 43 00010B                           19 43 00016B                           19 43 00024B                           19 43 000

Marani
Font monospazio
Han-Eco BGuarnizione sagomata in FPMper custodie Han-Eco "Outdoor"(ricambo)

Marani
Font monospazio
6B                             19 43 00010B                           19 43 00016B                           19 43 00024B                           19 43 000

Marani
Font monospazio
Han-Eco AGuarnizioni di base in FPMper custodie Han-Eco "Outdoor"(ricambio)

Marani
Font monospazio
10A                           19 46 00016A                           19 46 000

Marani
Font monospazio
Han-Eco AGuarnizione sagomata in FPMper custodie Han-Eco "Outdoor"(ricambio)

Marani
Font monospazio
10A                           19 46 00016A                           19 46 000

Marani
Font monospazio
Non ancora disponibili

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
Non ancora disponibili

Marani
Font monospazio
(ricambio)

Marani
Font monospazio
(ricambio)
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han-Eco® Modular, 
Leve di aggancio colore nero

6/10/16/24 B 19 41 000 5201

Han-Eco® Modular, 
Leve di aggancio colore grigio 
(ricambio)

6/10/16/24 B 19 41 000 5202

Han-Eco® B, 
Leve di aggancio

10/16/24 B 19 43 000 5221

Han 
Eco

Accessori per custodie Han-Eco 

Custodie con aggancio 
a doppia leva

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Poliammide

Dettagli tecnici
Colori (accessori) Nero, Grigio
RoHS Conforme

Marani
Font monospazio
(ricambio)

Marani
Font monospazio
(ricambio)
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han-Eco® A, 
Leve di aggancio

10 A
16 A

19 46 000 5201
19 46 000 5202

Han-Eco® B, 
Leve di aggancio

06 B
10 B
16 B
24 B

19 43 000 5222
19 43 000 5228
19 43 000 5229
19 43 000 5230

Han 
Eco

Accessori per custodie Han-Eco 

Custodie con aggancio 
a leva singola

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Poliammide

Dettagli tecnici
Colori (accessori) Nero

Marani
Font monospazio
6B                             19 43 006 000110B                           19 43 010 000116B                           19 43 016 000124B                           19 43 024 0001

Marani
Font monospazio
Han-Eco Btelai porta-insertiper custodie fisse-passanti(ricambio)

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
(ricambio)

Marani
Font monospazio
(ricambio)
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Custodie

Dettagli tecnici

Custodie standard Han®  3 A 
Custodie in metallo per applicazioni industriali

Materiale Lega di zinco
Colore RAL 7037 (grigio)
Superficie Verniciatura a polvere
Sistema di aggancio A leva
Materiale delle leve Acciaio zincato
Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Comportamento al fuoco 
UL 94 V 0
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati 
 

 
 
IP 44  
IP 67 (con vite a tenuta  
09 20 000 9918)

 

Custodie Han® 3 A 
Custodie in plastica per applicazioni industriali

Materiale Policarbonato
Colore RAL 7032 (grigio chiaro)
Sistema di aggancio A leva
Materiale delle leve Poliammide
Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Comportamento al fuoco 
UL 94 V 0
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati IP 67

 

Custodie standard Han® B 
Custodie in metallo per applicazioni industriali

Materiale Pressofusione d‘alluminio
Colore RAL 7037 (grigio)
Superficie Verniciatura a polvere
Sistema di aggancio Han-Easy Lock®

Materiale delle leve Acciaio inox
Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati IP 65

 

Custodie metalliche Han® M                                   
Custodie per impiego in atmosfere aggressive

Materiale 
- Taglia Han® 3 A

Pressofusione d‘alluminio 
Lega di zinco

Colore RAL 9005 (nero)
Superficie 
- Trattamento superficiale 

 
Verniciatura a polvere  
epossidica

Sistema di aggancio A leva
Materiale delle leve Acciaio inox
Guarnizioni FPM
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati IP 65
- Taglia Han® 3 A IP 44  

IP 67 (con vite a tenuta  
09 20 000 9918)

 

Custodie metalliche Han® 3 A HPR (IP 68 e schermate) 
Custodie per impiego in atmosfere aggressive 

Materiale Lega di zinco
Colore RAL 9005 (nero)
Superficie Verniciatura a polvere  

epossidica
Sistema di aggancio 
- Tipo di vite 
   - Materiale 
   - Coppia di serraggio

A vite 
M4 
Acciaio inox 
2 Nm

Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati IP 68

 

Custodie Han® HPR (IP 68 e schermate) 
Custodie per impiego in atmosfere aggressive 

Materiale Pressofusione d‘alluminio 
resistente alla corrosione

Colore RAL 9005 (nero)
Superficie Verniciatura a polvere  

epossidica
Sistema di aggancio 
- Tipo di vite 
   - Materiale 
   - Coppia di serraggio 
- Sistema di aggancio 
   - Materiale

A vite 
M6 
Acciaio inox 
4 Nm 
Rapido 
Acciaio inox

Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati IP 68
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Custodie

Dettagli tecnici

Custodie Han® 3 A EMC 
Custodie metalliche schermate EMC

Materiale Lega di zinco
Colore Metallizzato
Superficie Conduttiva
Sistema di aggancio A leva
Materiale della leva Acciaio zincato
Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati 
 

 
 
IP 44  
IP 67 (con vite a tenuta  
09 20 000 9918)

 

Custodie Han® EMC 
Custodie schermate EMC con aggancio a vite

Materiale Pressofusione d‘alluminio
Colore Metallizzato
Superficie Conduttiva
Sistema di aggancio 
- Tipo di vite 
   - Materiale 
   - Coppia di serraggio

A vite 
M5 
Acciaio inox 
3 Nm

Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati IP 65

 

Custodie Han® EMC/B 
Custodie schermate EMC in taglia Han® B

Materiale 
- Custodie 
- Telaio schermato

 
Pressofusione d‘alluminio 
Pressofusione in lega di zinco

Colore Metallizzato
Superficie 
- Custodie 
- Telaio schermato

 
Conduttiva 
Conduttiva

Sistema di aggancio Han-Easy Lock®

Materiale delle leve Acciaio inox
Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione sec. UL 50 NEMA 4/12
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati IP 65

 

Custodia Han-Drive®                                               
Custodia in taglia 10 B per applicazioni su motori

Materiale Pressofusione d‘alluminio
Colore RAL 7037 (grigio)
Superficie Verniciatura a polvere
Sistema di aggancio Han-Easy Lock®

Materiale della leva Acciaio inox
Guarnizioni NBR
Temperatura d‘esercizio -40 °C ... +125 °C
Grado di protezione  
secondo DIN EN  60 529 
per connettori accoppiati IP 65
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino1) per custodie contenenti inserto femmina
2) per custodie contenenti inserto maschio

Custodie in metallo per applicazioni industriali  /  Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 20 003 1640 1 x 11

 

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 20 003 1440 1 x 11

 

Coperchi per custodie volanti 
09 20 003 54222)  
09 20 003 54211)  
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino

Metallgehäuse für industrielle Anwendungen  / 1-Querbügel-Verriegelungssystem

Bezeichnung Bestell-Nummer Pg Maßzeichnung Maße in mm

1) per custodie contenenti inserto femmina
2) per custodie contenenti inserto maschio

Custodie in metallo per applicazioni industriali  /  Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

Diritta

09 20 003 0301  

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodie fisse
passanti 

Diritte

Con coperchio incernierato  

Senza  
guarnizione 

09 20 003 03052)
 
 

Con  
guarnizione 

09 20 003 03061)
 
 

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodia fissa
passante 

Angolata  
09 20 003 0801

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodie fisse
da pannello 
 
Angolate 09 20 003 1250 1 x 11

Fondo chiuso 
09 20 003 1252

 
1 x 11

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodia fissa  
per montaggio a vite 
 
Uscita diritta

09 20 003 0102 1x 13,5

 

Custodia di prolunga 
 
Uscita diritta

09 20 003 1750 1 x 11
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  /  Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

1) per custodie contenenti inserto femmina
2) per custodie contenenti inserto maschio

Coperchi  
 
 

 
Per custodie fisse 
09 20 003 54262)  

 
Per custodie fisse 
09 20 003 54251)

 
 

 

 Per custodie  
di prolunga 

09 20 003 54282)
 
 

Per custodie  
di prolunga 

09 20 003 54271)
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino1) per custodie contenenti inserto femmina
2) per custodie contenenti inserto maschio

Custodie in plastica per applicazioni industriali  /  Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale Grigio chiaro 

09 20 003 0620
 

1 x 11
Nero 

09 20 003 0627
 

1 x 11
 

Custodie volanti 
 
Uscita diritta Grigio chiaro 

09 20 003 0420
 

1 x 11
Nero 

09 20 003 0427
 

1 x 11
 

Coperchi per custodie volanti Grigio chiaro 
09 20 003 54422)

 
 

Grigio chiaro 
09 20 003 54411)

 
  

Custodie in plastica per applicazioni industriali  /  Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

Diritte 
 

Grigio chiaro 
09 20 003 0320

 
 

Nero 
09 20 003 0327

 
 

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodie fisse
passanti 

Angolate Grigio chiaro 
09 20 003 0820

 
 

Nero 
09 20 003 0827

 
 

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodie fisse
da pannello 
 
Angolate

Fondo aperto

Grigio chiaro 
09 20 003 0220

 
1 x 11

Nero 
09 20 003 0227

 
1 x 11

  
Dima di foratura 22 x 22 mm



30.
08

Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in plastica per applicazioni industriali  /  Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa per
montaggio a vite 
 
Uscita diritta Grigio chiaro 

09 20 003 0120
 

1x 13,5

 

Custodie di prolunga 
 
Uscita diritta Grigio chiaro 

09 20 003 0720
 

1 x 11
Nero 

09 20 003 0727
 

1 x 11

 

Coperchi per custodie fisse 
 
Senza cordino

09 20 003 54071)  
09 20 003 54081)3)  

 

Coperchi per custodie fisse 

Con cordino

09 20 003 54452)  
09 20 003 54464)  

09 20 003 54471)3)   

Coperchi per custodie di prolunga 

Con cordino
09 20 003 54484)  
09 20 003 54493)  

 

1) Anche per custodie metalliche e di prolunga
2) per custodie contenenti inserto femmina

3) per custodie contenenti inserti Han-Brid® inserti 
maschio e femmina

4) per custodie contenenti inserto maschio
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Custodie

Custodie  Han® M Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino1) per custodie contenenti inserto femmina
2) per custodie contenenti inserto maschio

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 37 003 1640 1 x 11

 

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 37 003 1440 1 x 11

 

Coperchi 
 09 37 003 54022)  

09 37 003 54011)  
 

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 
 
Uscita diritta

09 37 003 0301  

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodia fissa
passante  

Angolata
09 37 003 0801  

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodia fissa
da pannello 
 
Angolata

09 37 003 1250 1 x 11

  
Dima di foratura 22 x 22 mm
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Custodie

Custodie  Han® M Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

1) per custodie contenenti inserto femmina
2) per custodie contenenti inserto maschio

Custodia di prolunga 
 
Uscita diritta

09 37 003 1750 1 x 11

 

Coperchi per custodie fisse

Con cordino

09 37 003 54051)  
09 37 003 54062)  
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Custodie

Custodie  Han® EMC Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 62 003 1640 1 x 11

 

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 62 003 1440 1 x 11

 

Custodie schermate EMC  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 
 
Diritta

09 62 003 0301  

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodia fissa
passante 

Angolata  
09 62 003 0801  

  
Dima di foratura 22 x 22 mm

Custodie fisse
da pannello 
 
Angolate

09 62 003 1250 1 x 11
Fondo chiuso 

09 62 003 1252
 

1 x 11

  
Dima di foratura 22 x 22 mm
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Custodie

Custodie  Han® EMC Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa  
per montaggio a vite 
 
Uscita diritta

09 62 003 0102 1x 135

 

Custodia di prolunga 
 
Uscita diritta

09 62 003 1750 1 x 11

 



30.
13

Custodie

Custodie  Han® HPR Taglia 3 A

In grassetto: articoli a magazzino

Bezeichnung Bestell-Nummer Pg Maßzeichnung Maße in mm

1) Vite con guarnizione a tenuta; rimuovere la guarnizione 
dall‘inserto

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   /  Aggancio rapido

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita diritta

Aggancio rapido 
09 40 003 04021)

 
1x 13,5

  
① Vite con guarnizione di tenuta

Custodia fissa
passante  

Aggancio rapido 
09 40 003 03011)

 
 

  
Dima di foratura 21,3 x 21,3 mm 
① Vite con guarnizione di tenuta

Accessori

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Adattatore 
 
Per il montaggio di
custodie fisse passanti
in posizione angolata

09 40 003 0901 1x 13,5

 

Adattatore 
 
Per il montaggio di
custodie fisse passanti
in posizione angolata

09 40 003 0902 –
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 10 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 20 010 1541  1 x 16  

Custodia volante  
 
Uscita laterale

 09 20 010 0540 1 x 16
 09 20 010 0541 1 x 21  

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 20 010 1440  1x 13,5
 

Custodia volante  
 
Uscita diritta

 09 20 010 0440 1 x 16
 09 20 010 0441 1 x 21
 09 20 010 0801  –  

Coperchio per
custodie
volanti 
 

In metallo 
09 20 010 5423

   
 

 

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 
 

09 20 010 0301   
Con coperchio  

in plastica 
09 20 010 0321
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 10 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
da pannello 
 
Uscita laterale

09 20 010 0251  1 x 16
09 20 010 0291  2 x 16

 

Custodie fisse
da pannello  
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 20 010 0221
   

1 x 16
Con coperchio  

in plastica 
09 20 010 0296

   
2 x 16  

Coperchio per
custodie fisse 
 

In metallo 
09 20 010 5425
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Custodie

Custodie  Han® EMC Taglia 10 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 62 015 0540 1 x 16
09 62 015 0541 1 x 21

  
  

Taglia a h
Pg 16 64 70
Pg 21 64 70

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 62 015 0440 1 x 16
09 62 015 0441 1 x 21

 

Taglia a h  

Pg 16 64 70
Pg 21 64 70

Custodie schermate EMC  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 
 09 62 015 0301   

a b
Dima 

di 
foratura

81 70 57 x 24
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 16 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 20 016 1541  1 x 16
 

Custodie volanti  
 
Uscita laterale

 09 20 016 0540 1 x 16
 09 20 016 0541 1 x 21

 

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 20 016 1441  1 x 16

 

Custodie volanti  
 
Uscita diritta

 09 20 016 0440 1 x 16
 09 20 016 0441 1 x 21
 09 20 016 0801  –

 

Coperchio per
custodie
volanti In metallo 

09 20 016 5423
   

 
 

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 
 

09 20 016 0301   
Con coperchio  

in plastica 
09 20 016 0321
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 16 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
da pannello 
 
Uscita laterale 09 20 016 0251  1 x 16

09 20 016 0252  1 x 21
09 20 016 0291  2 x 16

 

Custodie fisse
da pannello  
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 20 016 0221
   

1 x 16
Con coperchio  

in plastica 
09 20 016 0222

   
1 x 21

Con coperchio  
in plastica 

09 20 016 0296
   

2 x 16

 

Coperchio per
custodie fisse In metallo 

09 20 016 5425
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Custodie

Custodie  Han® EMC Taglia 16 A

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 025 0540 1 x 16
09 62 025 0541 1 x 21

 
Taglia a h
Pg 16 80 70
Pg 21 80 70

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 025 0440 1 x 16
09 62 025 0441 1 x 21

 
Taglia a h
Pg 16 80 70
Pg 21 80 70

Custodie schermate EMC  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 62 025 0301   

a b
Dima 

di 
foratura

96 86 24 x 73
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 32 A *

* Per 2 inserti taglia 16 B 
In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 20 032 1520  1 x 21  

Custodie volanti  
 
Uscita laterale

 09 20 032 0520 1 x 21
 09 20 032 0521 1 x 29

 

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

 09 20 032 0420 1 x 21
 09 20 032 0421 1 x 29  

Coperchi  
anti-polvere  
per custodie  
volanti 
 
In metallo

09 20 032 5401 09 20 032 5401  

 

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 20 032 0301   

  
Dima di foratura
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 32 A *

* Per 2 inserti taglia 16 A 
In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

 09 20 032 0230 1 x 21
 09 20 032 0231 1 x 29
 09 20 032 0270 2 x 21
 09 20 032 0271 2 x 29

  
Uscita cieca (tipo a 1 uscita)

Coperchi anti-polvere  
per custodie  
fisse  
 09 20 032 5405 09 20 032 5405  
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 32 A *

* Per 2 inserti taglia 16 A 
In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 20 032 1530  1 x 21  

Custodie volanti  
 
Uscita laterale

 09 20 032 0530 1 x 21
 09 20 032 0531 1 x 29

 

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

 09 20 032 0430 1 x 21
 09 20 032 0431 1 x 29  

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

Con coperchio  
in plastica 

09 20 032 0302
   

 

  
Dima di foratura
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Custodie

Custodie standard  Han A®  Taglia 32 A *

* Per 2 inserti taglia 16 A 
In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

  
Con coperchio  

in plastica 
09 20 032 0220

 
1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 20 032 0221

 
1 x 29

  
Con coperchio  

in plastica 
09 20 032 0260

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 20 032 0261

 
2 x 29

  
1) Uscita cieca (tipo a 1 uscita)

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

 09 20 032 0581 1 x 29
 

Custodia fissa
passante 

09 20 032 0381    
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 006 1540  1x 13,5
09 30 006 1541  1 x 16  

Custodie volanti  
 
Uscita laterale

 09 30 006 0542 1 x 21
 09 30 006 0543 1 x 29  

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 006 1440  1x 13,5
09 30 006 1441  1 x 16  

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

 09 30 006 0442 1 x 21
 09 30 006 0443 1 x 29  

Custodia volante 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate 
  09 30 006 0801  –
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Coperchi per
custodie
volanti 
 
In metallo

09 30 006 5423
 

09 30 006 5423
 
 

 

Coperchi  
anti-polvere  
per custodie    
volanti 
In metallo

09 30 006 5401 09 30 006 5401   

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

09 30 006 0301   

  
Dima di foratura 48 x 35 mm

 

Con coperchio  
in plastica 

09 30 006 0302
   

 
Con coperchio  

in metallo 
09 30 006 0318

   
 

  
Dima di foratura 48 x 35 mm
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale 09 30 006 1251  1 x 16

09 30 006 1291  2 x 16
 09 30 006 0292 2 x 21
 09 30 006 0293 2 x 29

 

Versione Taglia a b h
Alta Pg 21 45 57 74
Alta Pg 29 45 57 74

Normale Pg 16 40 52 54

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 30 006 1256
   

1 x 16
Con coperchio  

in plastica 
09 30 006 1296

   
2 x 16

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 006 0297

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 006 0298

 
2 x 29

Con coperchio in metallo 
09 30 006 2256

   
1 x 16

Con coperchio in metallo 
09 30 006 2296

   
2 x 16

  Con coperchio in metallo 
09 30 006 2297

 
2 x 21

 
Versione Taglia a b h

Alta Pg 21 45 57 74
Alta Pg 29 45 57 74

Normale Pg 16 40 52 54

Coperchi per
custodie fisse 

In plastica 
09 30 006 5404

In plastica 
09 30 006 5404

 
  

 

In metallo 
09 30 006 5425

In metallo 
09 30 006 5425

 
 

 

Custodie di  
prolunga 
 
Uscita diritta

09 30 006 1750  1x 13,5
 09 30 006 0752 1 x 21
 09 30 006 0753 1 x 29

 

Versione Taglia h
Alta Pg 21 72,5
Alta Pg 29 72,5

Normale Pg 13,5 42,5
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Coperchio per custodie volanti 

In metallo 
09 30 006 5427

In metallo 
09 30 006 5427

 
 

 

Custodia  
flangiata 
 
Uscita diritta

 09 30 006 0757 1 x 21

 

Versione Taglia h
Alta Pg 21 74,4
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 30 006 0581 1 x 16

 

Versione Taglia a b
Alta Pg 16 60 70

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 30 006 0381   

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Alta 70 80 48 x 35
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Custodie

Custodie  Han® M Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 37 006 1540 1x 13,5  

Custodia volante  
 
Uscita laterale

09 37 006 0542 1 x 21  

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 37 006 1440 1x 13,5
09 37 006 1441 1 x 16  

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 
 

09 37 006 0301  

  
Dima di foratura

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 37 006 1291 2 x 16
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Custodie

Custodie  Han® M Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Coperchio per custodie fisse 
 

In metallo 
09 37 006 5405  

 

Custodie di prolunga 
 
Uscita diritta

09 37 006 1750 1x 13,5

 

Coperchio per custodie di prolunga 

In metallo 
09 37 006 5407
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Custodie

Custodie  Han® EMC Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC  / Aggancio a vite

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 006 0540 1 x 16
09 62 006 0541 1 x 21

 

Taglia a h
Pg 16 72 75
Pg 21 72 75

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 006 0440 1 x 16
09 62 006 0441 1 x 21

 

Taglia a h
Pg 16 72 75
Pg 21 72 75

Custodie schermate EMC  / Aggancio a vite

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 62 006 0301  
 

a b
Dima 

di 
foratura

80 70 48 x 35

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale 09 62 006 1205 2 x 16
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Custodie

Custodie  Han® EMC/B Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC/B  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 806 1541  1 x 16
 09 62 806 0542 1 x 21

 
Versione Taglia a h

Alta Pg 21 72,6 51
Normale Pg 16 60 51

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 806 1441  1 x 16
 09 62 806 0442 1 x 21

 
Versione Taglia a h

Alta Pg 21 73 53,5
Normale Pg 16 73 53,5

Custodia volante 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate

 09 62 806 0801  –  
Versione a b h

Alta 74 43 72

Custodie schermate EMC/B  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 62 806 0301   
 

Versione Dima di foratura
Normale 48 x 35
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Custodie

Custodie  Han® HPR Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   / Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 
Aggancio rapido

 
Aggancio a vite

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 40 006 0501  1 x 16
09 40 006 0502  1 x 21

 09 40 006 0511 1 x 16
 09 40 006 0512 1 x 21

 

Aggancio Taglia a h
Aggancio 

rapido Pg 16 133 101
Aggancio 

rapido Pg 21 133 101
Aggancio 

a vite Pg 16 133 101
Aggancio 

a vite Pg 21 133 101

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 40 006 0401  1 x 16
09 40 006 0402  1 x 21

 09 40 006 0411 1 x 16
 09 40 006 0412 1 x 21
 09 40 006 0413 1 x 29

 

Aggancio Taglia a h
Aggancio 

rapido Pg 16 133 101
Aggancio 

rapido Pg 21 133 101
Aggancio 

a vite Pg 16 133 101
Aggancio 

a vite Pg 21 133 101
Aggancio 

a vite Pg 29 133 101

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   / Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 
Aggancio rapido

 
Aggancio a vite

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 40 006 0301  09 40 006 0311  
  

 

Aggancio a b c
Aggancio 

rapido 70 133 48
Aggancio 

rapido 70 133 48
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Custodie

3• 

Custodie  Han® HPR Taglia 6 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   / Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 

Aggancio rapido
 

Aggancio a vite
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

1) Non applicabile per uso con Han® HC 650

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

 09 40 006 1262 1 x 29

 

Taglia a b
Pg 29 127 156

Coperchio  
per custodie fisse 
 

In metallo 
09 40 006 5401

   
 

  In metallo 
09 40 006 5411

 
 

 
Aggancio a
Aggancio 

rapido 133

Aggancio 
a vite 133

Contro-telaio
di rinforzo 

 09 40 000 99011)  

 
a b
70 96
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 010 1521  1 x 16
 

Versione Taglia a h
Normale Pg 16 73 57

 
 
Uscita laterale

 09 30 010 0522 1 x 21
 09 30 010 0523 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 73 72
Alta Pg 29 73 72

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 010 1421  1 x 16
 

Versione Taglia a h
Normale Pg 16 73 45

 
 
Uscita diritta

 09 30 010 0422 1 x 21
 09 30 010 0423 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 73 72
Alta Pg 29 73 72

 
 
Uscita diritta

 09 30 010 0460 2x 13,5
  
Larghezza 43 mm

Versione Taglia x
Alta Pg 13,5 20

Custodia volante 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate  09 30 010 0801  –  

Versione a h
Alta 73 72
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Coperchio  
per custodie  
volanti 

In metallo 
09 30 010 5423

In metallo 
09 30 010 5423

 
 

 
b c

78,5 28,5

Coperchio  
per custodie  
volanti In plastica 

09 30 010 5401
In plastica 

09 30 010 5401
 
 

 
a
74

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 30 010 0301   
 

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 83 93 60 x 35

Custodie fisse  
da pannello  
 
 
Uscita laterale

09 30 010 1231  1 x 16
 09 30 010 0232 1 x 21
 09 30 010 0233 1 x 29

09 30 010 1271  2 x 16
 09 30 010 0272 2 x 21
 09 30 010 0273 2 x 29

  
Uscita cieca (tipo a 1 uscita)

Versione Taglia a b c d h
Alta Pg 21 82 94 45 57 81
Alta Pg 29 82 94 45 57 81

Normale Pg 16 82 94 40 52 54

Coperchio  
per custodie 
fisse 

In plastica 
09 30 010 5407

In plastica 
09 30 010 5407

 
 

 
a
74

 

In metallo 
09 30 010 5425

In metallo 
09 30 010 5425

 
 

 
b

78,5
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie di
prolunga 
 
Uscita diritta

09 30 010 1731  1 x 16
 09 30 010 0732 1 x 21
 09 30 010 0733 1 x 29  

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 73 74,5
Alta Pg 29 73 74,5

Normale Pg 16 73 47,5

Coperchio  
per custodie  
di prolunga 

In metallo 
09 30 010 5427

In metallo 
09 30 010 5427

 
 

 
b c

78,5 28,5
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 010 1541  1 x 16

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 16 73 57

 
 
Uscita laterale

 09 30 010 0542 1 x 21
 09 30 010 0543 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 73 72
Alta Pg 29 73 72

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 010 1441  1 x 16
 

Versione Taglia a h
Normale Pg 16 73 45

 
 
Uscita diritta

 09 30 010 0442 1 x 21
 09 30 010 0443 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 73 72
Normale Pg 29 73 72

 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate  09 30 010 0803  –

 
Versione a h

Alta 73 72
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

09 30 010 0305   
 

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 83 93 60 x 35

 

Con coperchio  
in plastica 

09 30 010 0303
   

 
Con coperchio  

in metallo 
09 30 010 0318

   
 

 

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 83 93 60 x 35

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 30 010 1251  1 x 16
09 30 010 1291  2 x 16

 09 30 010 0292 2 x 21
 09 30 010 0293 2 x 29

 

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 82 94 45 57
Alta Pg 29 82 94 45 57

Normale Pg 16 82 94 40 52
Versione Taglia e h

Alta Pg 21 28 81
Alta Pg 29 28 81

Normale Pg 16 32 54

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 30 010 1256
   

1 x 16
Con coperchio  

in plastica 
09 30 010 1296

   
2 x 16

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 010 0297

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 010 0298

 
2 x 29

 

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 82 94 45 57
Alta Pg 29 82 94 45 57

Normale Pg 16 82 94 40 52
Versione Taglia e f g h

Alta Pg 21 28 20 65 81
Alta Pg 29 28 20 65 81

Normale Pg 16 32 22 67 54

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale Con coperchio  

in metallo 
09 30 010 2296

   
2 x 16

  
Con coperchio  

in metallo 
09 30 010 2297

 
2 x 21

 

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 82 94 45 57

Normale Pg 16 82 94 40 52
Versione Taglia e f g h

Alta Pg 21 28 20 65 81
Normale Pg 16 32 22 67 54
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie di prolunga 
 
Uscita diritta

09 30 010 1751  1 x 16
 09 30 010 0752 1 x 21
 09 30 010 0753 1 x 29

 

Versione Taglia a b h
Alta Pg 21 73 89 74,5
Alta Pg 29 73 89 74,5

Normale Pg 16 73 89 47,5
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Custodie

Custodia Han-Drive® per applicazioni su motori  Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Identificazione Codice Disegno  Dimensioni in mm

Custodie per montaggio su motori
Superficie verniciata a polvere                          
colore grigio RAL 7037

09 30 010 09011) 
09 30 010 09022) 

a b c d Ø
1) 82 68 68 82 4,5
2) 98 98
3) 82 70 70 82
4) 82 68 68 82 4,5
5) 98 98
6) 85 73 73 85
7) 82 68 68 82 4,5

Superficie verniciata a polvere RAL 7037        
Versione con coperchio di protezione

09 30 010 09613) 

Versioni non verniciate 09 30 410 09014) 
09 30 410 09095) 
09 30 410 09216) 
09 30 410 09517) 

 
 

Versione schermata EMC
Superficie conduttiva non verniciata 09 62 810 0901   Altre dimensioni (a + d) su richiesta (98 x 98 mm)

Coperchio per custodie volanti
09 30 010 5406 

Inserti compatibili
A Vite
550 V
16 A

Han E®

A molla
500 V
16 A

Han® ES
Han® ESS

A crimpare
500 V
16 A

Han E®

A crimpare
500 V
16 A

Han® EE

A crimpare
400/160 V
16/10  A

Han-Com®

A crimpare/
A vite

50 V - 830 V
10 A - 40 A

Caratteristiche
Custodia angolata in sostituzione della  • 
scatola  morsetti
Design compatto• 
La posizione della custodia può essere   • 
ruotata di 90°
Per custodie volanti con aggancio a 1 leva• 

Leve tipo Han-Easy Lock• ®

Il collegamento a stella o triangolo può essere  • 
realizzato sull‘inserto femmina Han® ESS
Per inserti standard (vedi elenco inserti compatibili)• 
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 010 1531  1 x 16

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 16 73 57

 
 
Uscita laterale

 09 30 010 0532 1 x 21
 09 30 010 0533 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 73 72
Alta Pg 29 73 72

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 010 1431  1 x 16

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 16 73 45

 
 
Uscita diritta

 09 30 010 0432 1 x 21
 09 30 010 0433 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 73 72
Alta Pg 29 73 72
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Metallgehäuse für industrielle Anwendungen  / 2-Querbügel-Verriegelungssystem

Bezeichnung
 
Niedrige Bauform

 
Hohe Bauform

Bestell-Nummer 
Pg Maßzeichnung Maße in mm

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

Con coperchio  
in plastica 

09 30 010 0302
   

 
Con coperchio  

in metallo 
09 30 010 0317

   
 

  

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 83 93 60 x 35

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 30 010 1221
   

1 x 16

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 010 0222

 
1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 010 0223

 
1 x 29

Con coperchio  
in plastica 

09 30 010 1261
   

2 x 16

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 010 0262

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 010 0263

 
2 x 29

Con coperchio in metallo 
09 30 010 2261

   
2 x 16

  Con coperchio in metallo 
09 30 010 2263

 
2 x 29

  
1) Uscita cieca (tipo a 1 uscita)

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 82 94 45 57
Alta Pg 29 82 94 45 57

Normale Pg 16 82 94 40 52
Versione Taglia f g h

Alta Pg 21 20 65 81
Alta Pg 29 20 65 81

Normale Pg 16 22 67 54
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

 09 30 010 0581 1 x 16
 09 30 010 0582 1 x 21

  
Larghezza 43 mm

Versione Taglia a b
Alta Pg 16 73 70
Alta Pg 21 73 70

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 30 010 0381 09 30 010 0381   

a b
Dima 

di 
foratura

83 93 60 x 35
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Custodie

Custodie  Han® M Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

09 37 010 1521 1 x 16
  
Larghezza 43 mm

Taglia h a
Pg 16 52 73

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 37 010 1421 1 x 16

  
Larghezza 43 mm

Taglia h a
Pg 16 45 73

Coperchio  
per custodie  
volanti 

In metallo 
09 37 010 5403

 
 

 
a
79

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 37 010 0301  

  
Dima di foratura

Versione a b c
Normale 83 93 60

Custodia fissa  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 37 010 1271 2 x 16
 

Taglia h a b c d
Pg 16 54 82 94 40 52
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Custodie

Custodie  Han® M Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Coperchio per
custodie fisse e
di prolunga In metallo 

09 37 010 5405
 
 

 
a
79

Custodia di prolunga 
 
Uscita diritta

09 37 010 1731 1 x 16

 

Taglia h a
Pg 16 47,5 73
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Custodie

Custodie  Han® EMC Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC  / Aggancio a vite / Leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 010 0540 1 x 16
09 62 010 0541 1 x 21
09 62 010 0542 1 x 29

Con  
leva centrale 

09 62 010 0580
 

1 x 16
Con  

leva centrale 
09 62 010 0581

 
1 x 21

Con  
leva centrale 

09 62 010 0582
 

1 x 29
 

Taglia a b h
Pg 16 85 76 75
Pg 21 85 76 75
Pg 29 85 76 75

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 010 0440 1 x 16
09 62 010 0441 1 x 21
09 62 010 0442 1 x 29

Con  
leva centrale 

09 62 010 0481
 

1 x 21

 

Taglia a b h
Pg 16 85 76 75
Pg 21 85 76 75
Pg 29 85 76 75

Custodie schermate EMC  / Aggancio a vite / Leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 62 010 0301  
Con  

leva centrale 
09 62 010 0381

 
 

 

a b
Dima 

di 
foratura

93 83 60 x 35
93 83 60 x 35
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Custodie

Custodie  Han® EMC/B Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC/B  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 810 1521  1 x 16
 09 62 810 0522 1 x 21

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 73 72

Normale Pg 16 73 57

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 810 1421  1 x 16
 09 62 810 0422 1 x 21  

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 73 72

Normale Pg 16 73 45

Custodia volante 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate  09 62 810 0801 – 

 
Versione a b h

Alta 73 43 72

Custodia fissa
passante 

09 62 810 0301    

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 83 93 60 x 35

Custodie schermate EMC/B  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm
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Custodie

Custodie  Han® HPR Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   / Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 

Aggancio rapido
 

Aggancio a vite
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 40 010 0502  1 x 21
09 40 010 0503  1 x 29

 09 40 010 0511 1 x 16
 09 40 010 0512 1 x 21
 09 40 010 0513 1 x 29

 

Aggancio Taglia a h
Aggancio 

rapido Pg 21 146 101
Aggancio 

rapido Pg 29 146 101
Aggancio 

a vite Pg 16 146 101
Aggancio 

a vite Pg 21 146 101
Aggancio 

a vite Pg 29 146 101

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 40 010 0401  1 x 16
09 40 010 0402  1 x 21
09 40 010 0403  1 x 29

 09 40 010 0411 1 x 16
 09 40 010 0412 1 x 21
 09 40 010 0413 1 x 29

 

Aggancio Taglia a h
Aggancio 

rapido Pg 16 146 101
Aggancio 

rapido Pg 21 146 101
Aggancio 

rapido Pg 29 146 101
Aggancio 

a vite Pg 16 146 101
Aggancio 

a vite Pg 21 146 101
Aggancio 

a vite Pg 29 146 101
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Custodie

Custodie  Han® HPR Taglia 10 B

In grassetto: articoli a magazzino1) Non applicabile per uso con Han® HC 650

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   / Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 

Aggancio rapido
 

Aggancio a vite
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

09 40 010 0301   
 09 40 010 0311  

 

Aggancio a b c
Aggancio 

rapido 83 146 60
Aggancio 

a vite 83 146 60

Custodia fissa  
da pannello 
 
Uscita laterale

 09 40 010 1262 1 x 29

 

Taglia a b
Pg 29 140 169

Coperchio 
per custodie 
fisse 

In metallo 
09 40 010 5401

   
 

  In metallo 
09 40 010 5411

 
 

 

Aggancio a
Aggancio 

rapido 146
Aggancio 

a vite 146

Contro-telaio
di rinforzo 

 09 40 000 99021)  

 
a b
83 109
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 016 1520  1 x 21
 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 93,5 62,5

 
 
Uscita laterale

 09 30 016 0520 1 x 21
 09 30 016 0521 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 93,5 76
Alta Pg 29 93,5 76

 
 
Uscita
frontale

 09 30 016 0663 2 x 21

 

Versione Taglia a x
Alta Pg 21 93,5 36
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 016 1420  1 x 21
 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 93,5 45

 
 
Uscita diritta

 09 30 016 0420 1 x 21
 09 30 016 0421 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 93,5 76
Alta Pg 29 93,5 76

 
 
Uscita diritta

 09 30 016 0459 2 x 16
 09 30 016 0462 2 x 21

 

Versione Taglia x
Alta Pg 16 36
Alta Pg 21 36

 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate

 09 30 016 0801  –
 

Versione a h
Alta 93,5 76

Custodia volante 
 
Uscita per  
cavo piatto

 09 30 016 4411  

  
Larghezza: 43 mm

Versione a
Alta 93,5

Coperchi  
anti-polvere  
per custodie  
volanti 

In plastica 
09 30 016 5401

In plastica 
09 30 016 5401

 
 

 
a

94,5
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Coperchi per
custodie
volanti In metallo 

09 30 016 5422
In metallo 

09 30 016 5422
 
 

 
b c
99 44

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 30 016 0301   
 

Versione a b
Panel 

cut 
out

Normale 103 113 82 x 35

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 30 016 1230  1 x 21
 09 30 016 0230 1 x 21
 09 30 016 0231 1 x 29

09 30 016 1270  2 x 21
 09 30 016 0270 2 x 21
 09 30 016 0271 2 x 29

 

Versione Taglia a b c d h
Alta Pg 21 105 117 45 57 81
Alta Pg 29 105 117 45 57 81

Normale Pg 21 105 117 45 57 56

Coperchi per 
custodie fisse In plastica 

09 30 016 5405
In plastica 

09 30 016 5405
 
 

 
a

94,5

  

In metallo 
09 30 016 5425

In metallo 
09 30 016 5425

 
 

 
b
99

Custodie di prolunga 
 
Uscita diritta

09 30 016 1730  1 x 21
 09 30 016 0730 1 x 21
 09 30 016 0731 1 x 29  

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 93,5 78,5
Alta Pg 29 93,5 78,5

Normale Pg 21 93,5 47,5



30.
54

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Coperchi per
custodie
di prolunga In metallo 

09 30 016 5426
In metallo 

09 30 016 5426
 
 

 
b c
99 44



30.
55

Custodie

Custodie  Han® Easy Hood Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante
Han® Easy Hood 
 
Uscita laterale

11 30 016 0520  

 
a b c

100 94 112

Gommini-pressacavi speciali
per Han® Easy Hood 

Scelta in funzione del diametro
esterno del cavo. 
 

 
20 - 22 mm 

11 30 000 9955
 
 

23 - 25 mm 
11 30 000 9956

 
 

26 - 28 mm 
11 30 000 9957

 
 

29 - 31 mm 
11 30 000 9958

 
 

32 - 34 mm 
11 30 000 9959  

 

 



30.
56

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 016 1540  1 x 21

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 93,5 62,5

 
 
Uscita laterale

 09 30 016 0540 1 x 21
 09 30 016 0541 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 93,5 76
Alta Pg 29 93,5 76

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 016 1440  1 x 21
 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 93,5 45

 
 
Uscita diritta

 09 30 016 0440 1 x 21
 09 30 016 0441 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 93,5 76
Alta Pg 29 93,5 76

 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate  09 30 016 0803  –

 
Versione a h

Alta 93,5 76

Custodie volanti 
 
Uscita per  
cavo piatto

 09 30 016 4441  

 
Versione a

Alta 93,5



30.
57

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Metallgehäuse für industrielle Anwendungen  / 1-Längsbügel-Verriegelungssystem

Bezeichnung
 
Niedrige Bauform

 
Hohe Bauform

Bestell-Nummer 
Pg Maßzeichnung Maße in mm

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 30 016 0307   
 

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 103 113 82 x 35

 

Con coperchio  
in plastica 

09 30 016 0306
   

 
Con coperchio  

in metallo 
09 30 016 0318

   
 

 

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 103 113 82 x 35

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 30 016 1250  1 x 21
 09 30 016 0250 1 x 21
 09 30 016 0251 1 x 29

09 30 016 1290  2 x 21
 09 30 016 0290 2 x 21
 09 30 016 0291 2 x 29

  
1) Uscita cieca per custodia ad 1 uscita 

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 105 117 45 57
Alta Pg 29 105 117 45 57

Normale Pg 21 105 117 45 57
Versione Taglia e h

Alta Pg 21 28 81
Alta Pg 29 28 81

Normale Pg 21 30 56

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 30 016 1255
   

1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 016 0255

 
1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 016 0256

 
1 x 29

Con coperchio  
in plastica 

09 30 016 1295
   

2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 016 0295

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 016 0296

 
2 x 29

 

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 105 117 45 57
Alta Pg 29 105 117 45 57

Normale Pg 21 105 117 45 57
Versione Taglia e f g h

Alta Pg 21 28 20 65 81
Alta Pg 29 28 20 65 81

Normale Pg 21 30 20 65 56



30.
58

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in metallo 

09 30 016 2295
   

2 x 21

  
Con coperchio  

in metallo 
09 30 016 2297

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in metallo 
09 30 016 2298

 
2 x 29

 

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 105 117 45 57
Alta Pg 29 105 117 45 57

Normale Pg 21 105 117 45 57
Versione Taglia e f g h

Alta Pg 21 28 20 65 81
Alta Pg 29 28 20 65 81

Normale Pg 21 30 20 65 56

Custodie di prolunga 
 
Uscita diritta

09 30 016 1750  1 x 21
 09 30 016 0750 1 x 21
 09 30 016 0751 1 x 29

 

Versione Taglia a b h 
Alta Pg 21 93,5 110 78,5
Alta Pg 29 93,5 110 78,5

Normale Pg 21 93,5 110 47,5



30.
59

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 016 1530  1 x 21

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 93,5 62,5

 
 
Uscita laterale

 09 30 016 0530 1 x 21
 09 30 016 0531 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 93,5 76
Alta Pg 29 93,5 76

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 016 1430  1 x 21

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 93,5 45

 
 
Uscita diritta

 09 30 016 0430 1 x 21
 09 30 016 0431 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 93,5 76
Alta Pg 29 93,5 76

Custodia volante 
 
Uscita per
cavo piatto

 09 30 016 4431  

  
a = vedi sopra



30.
60

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Metallgehäuse für industrielle Anwendungen  / 2-Querbügel-Verriegelungssystem

Bezeichnung
 
Niedrige Bauform

 
Hohe Bauform

Bestell-Nummer 
Pg Maßzeichnung Maße in mm

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

Con coperchio  
in plastica 

09 30 016 0302
   

 
Con coperchio  

in metallo 
09 30 016 0317

   
 

  
Dima di foratura

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 106 113 82 x 35

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 30 016 1220
   

1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 016 0220

 
1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 016 0221

 
1 x 29

Con coperchio  
in plastica 

09 30 016 1260
   

2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 016 0260

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 016 0261

 
2 x 29

Con coperchio in metallo 
09 30 016 2260

   
2 x 21

  
1) Uscita cieca (tipo a 1 uscita)

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 105 117 45 57
Alta Pg 29 105 117 45 57

Normale Pg 21 105 117 45 57
Versione Taglia f g h

Alta Pg 21 20 65 81
Alta Pg 29 20 65 81

Normale Pg 21 20 65 56



30.
61

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 016 0580 1 x 21
09 30 016 0581 1 x 29

 

Versione Taglia a b
Alta Pg 21 93,5 76
Alta Pg 29 93,5 76

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 016 0480 1 x 21
09 30 016 0481 1 x 29

 

Versione Taglia a b
Alta Pg 21 93,5 76
Alta Pg 29 93,5 76

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 30 016 0381   

a b
Dima 

di 
foratura

103 113 82 x 35

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale 09 30 016 1280 2 x 21

09 30 016 0281 2 x 29  

Versione Taglia a b h
Alta Pg 29 105 117 81

Normale Pg 21 105 117 81



30.
62

Custodie

Custodie  Han® M Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 37 016 1520 1 x 21

 

Versione Taglia h a
Normale Pg 21 60 93,5

 
 
Uscita laterale

09 37 016 0521 1 x 29

 

Versione Taglia h a
Alta Pg 29 76 93,5

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 37 016 0421 1 x 29

 

Versione Taglia h a
high Pg 29 76 93,5

Coperchio  
per custodie  
volanti 

In metallo 
09 37 016 5402

 
 

 
a

99,5

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 37 016 0301  

  
Dima di foratura

Versione a b c
Normale 103 113 82



30.
63

Custodie

Custodie  Han® M Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale 09 37 016 1230 1 x 21

09 37 016 0271 2 x 29
 
Versione Taglia h a b c d

Alta Pg 29 81 105 117 45 57
Normale Pg 21 56 105 117 45 57

Coperchio 
per custodie 
fisse e di prolunga In metallo 

09 37 016 5405
 
 

 
a

99,5

Custodia di prolunga 
 
Uscita diritta

09 37 016 1730 1 x 21

 

Versione Taglia h a
Normale Pg 21 47,5 93,5



30.
64

Custodie

Custodie  Han® EMC Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC  / Aggancio a vite / leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 040 0540 1 x 21
09 62 040 0541 1 x 29

Con  
leva centrale 

09 62 040 0580
 

1 x 21
Con  

leva centrale 
09 62 040 0581

 
1 x 29

 

Taglia a b h

Pg 21 106 75
Pg 21 107 86 75
Pg 29 106 75
Pg 29 107 86 75

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 040 0440 1 x 21
09 62 040 0441 1 x 29

Con  
leva centrale 

09 62 040 0481
 

1 x 29

 

Taglia a h
Pg 21 106 75
Pg 29 106 75

Custodie schermate EMC  / Aggancio a vite / leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

09 62 040 0301  
Con  

leva centrale 
09 62 040 0381

 
 

 

a b
Dima 

di 
foratura

113 103 82 x 35



30.
65

Custodie

Custodie  Han® EMC/B Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC/B  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 816 1520 1 x 21

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 93,5 62,5

 
 
Uscita laterale

09 62 816 0521 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 29 93,5 76

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 816 1420 1 x 21
 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 93,5 55

 
 
Uscita diritta

09 62 816 0421 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 29 93,5 76

Custodia volante 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate 09 62 816 0801  –

 
Versione a b h

Alta 93,5 45 76

Custodia fissa
passante 

09 62 816 0301   

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 103 113 82 x 35

Custodie schermate EMC/B  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm



30.
66

Custodie

Custodie  Han® HPR Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   /  Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 

Aggancio rapido
 

Aggancio a vite
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 40 016 0502  1 x 21
09 40 016 0503  1 x 29
09 40 016 0504  1 x 36

 09 40 016 0512 1 x 21
 09 40 016 0513 1 x 29
 09 40 016 0514 1 x 36

 
Aggancio Taglia a h
Aggancio 

rapido Pg 21 166 111
Aggancio 

rapido Pg 29 166 111
Aggancio 

rapido Pg 36 166 111
Aggancio 

a vite Pg 21 166 111
Aggancio 

a vite Pg 29 166 111
Aggancio 

a vite Pg 36 166 111

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 40 016 0402  1 x 21
09 40 016 0403  1 x 29
09 40 016 0404  1 x 36

 09 40 016 0412 1 x 21
 09 40 016 0413 1 x 29
 09 40 016 0414 1 x 36
 09 40 016 0432 2 x 21

 
Aggancio Taglia a h
Aggancio 

rapido Pg 21 166 111
Aggancio 

rapido Pg 29 166 111
Aggancio 

rapido Pg 36 166 111
Aggancio 

a vite Pg 21 166 111
Aggancio 

a vite Pg 29 166 111
Aggancio 

a vite Pg 36 166 111



30.
67

Custodie

Custodie  Han® HPR Taglia 16 B

In grassetto: articoli a magazzino

Gehäuse für extreme Umweltanforderungen  / Schraub-/Bajonett-Verriegelungssystem

Bezeichnung
 
Bajonett

 
Schraub

Bestell-Nummer 
Pg Maße in mm Verriegelung

1) Non applicabile per uso Han® HC 650

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   /  Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 

Aggancio rapido
 

Aggancio a vite
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

09 40 016 0301   
 09 40 016 0311  

 

Aggancio a b c  

Aggancio 
rapido 103 166 82

Aggancio 
a vite 103 166 82

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

 09 40 016 1263 1 x 36
 09 40 016 1201 –

 

Taglia a b  

– 160 189
Pg 36 160 189

Coperchio  
per custodie  
fisse 

In metallo 
09 40 016 5401

   
 

  In metallo 
09 40 016 5411

 
 

 

Aggancio a  

Aggancio 
rapido 166

Aggancio 
a vite 166

Contro-telaio
di rinforzo 

 09 40 000 99031)  

 
a b

103 129



30.
68

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 024 1520  1 x 21
 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 120 62,5

 
 
Uscita laterale

 09 30 024 0520 1 x 21
 09 30 024 0521 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 120 76
Alta Pg 29 120 76

 
 
Uscita frontale
 

 09 30 024 0663 2 x 21

 

Versione Taglia x
Alta Pg 21 56

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 024 1421  1 x 29
 

Versione Taglia a h
Normale Pg 29 120 55

 
 
Uscita diritta

 09 30 024 0420 1 x 21
 09 30 024 0421 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 120 76
Alta Pg 29 120 76

 
 
Uscita diritta

 09 30 024 0462 2 x 21
 09 30 024 0461 2 x 29

 

Versione Taglia x
Alta Pg 21 52
Alta Pg 29 48



30.
69

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

 
Versione normale

 
Versione alta

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate

 09 30 024 0801  –
 

Versione a h
Alta 120 76

Custodie volanti 

  Uscita laterale 
09 30 024 0525

 
1 x 36

  Uscita diritta 
09 30 024 0425

 
1 x 36

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 36 120 87

Custodia volante 
 
Uscita per  
cavo piatto

 09 30 024 4411  

 
Versione a

Alta 120

Coperchi per
custodie 
volanti In metallo 

09 30 024 5422
In metallo 

09 30 024 5422
 
 

 
a b c

121 125.5 44

Coperchi  
anti-polvere  
per custodie  
volanti 

 In plastica 
09 30 024 5401

In plastica 
09 30 024 5401

 
 

 
a

121

Custodia fissa
passante 

09 30 024 0301   
 

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Alta 130 140 108 x 35

 
Versione normale

 
Versione alta

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm



30.
70

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 30 024 1230  1 x 21
 09 30 024 0230 1 x 21
 09 30 024 0231 1 x 29

09 30 024 1270  2 x 21
 09 30 024 0270 2 x 21
 09 30 024 0271 2 x 29

  
Uscita cieca (tipo a 1 uscita)

Versione Taglia a b c d h
Alta Pg 21 132 144 45 57 81
Alta Pg 29 132 144 45 57 81

Normale Pg 21 132 144 45 57 56

Coperchio  
per custodie  
fisse In metallo 

09 30 024 5425
In metallo 

09 30 024 5425
 
 

 
b

125,5

Coperchio  
per custodie  
fisse 

In plastica 
09 30 024 5405

In plastica 
09 30 024 5405

 
 

 
a

121

Custodie di prolunga 
 
Uscita diritta

 09 30 024 0730 1 x 21
09 30 024 1731  1 x 29

 09 30 024 0731 1 x 29  

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 120 78,5
Alta Pg 29 120 78,5

Normale Pg 29 120 57,5

Coperchio  
per custodie  
di prolunga   

In metallo 
09 30 024 5426

In metallo 
09 30 024 5426

 
 

 
b c

125,5 44



30.
71

Custodie

Custodie  Han® Easy Hood Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia volante 
 
Uscita laterale

11 30 024 0520  

 
a b c

100 94 139

Gommini-pressacavi speciali
per Han® Easy Hood 

Scelta in funzione del diametro
esterno del cavo 

 
20 - 22 mm 

11 30 000 9955
 
 

23 - 25 mm 
11 30 000 9956

 
 

26 - 28 mm 
11 30 000 9957

 
 

29 - 31 mm 
11 30 000 9958

 
 

32 - 34 mm 
11 30 000 9959  

 

 



30.
72

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 024 1540  1 x 21
 09 30 024 0540 1 x 21
 09 30 024 0541 1 x 29
 09 30 024 0546 1 x 36
 09 30 024 0446 1 x 36

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 120 76
Alta Pg 29 120 76
Alta Pg 36 120 87

Normale Pg 21 120 62,5

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

 09 30 024 0440 1 x 21
09 30 024 1441  1 x 29

 09 30 024 0441 1 x 29
 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 120 76
Alta Pg 29 120 76

Normale Pg 29 120 55

Custodia volante 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate

 09 30 024 0803  –

 
Versione a h

Alta 120 76

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

09 30 024 0307   
 

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 130 140 108 x 35

 

Con coperchio  
in plastica 

09 30 024 0304
   

 
Con coperchio  

in metallo 
09 30 024 0318

   
 

 

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 130 140 108 x 35



30.
73

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 30 024 1250  1 x 21
 09 30 024 0250 1 x 21
 09 30 024 0251 1 x 29

09 30 024 1290  2 x 21
 09 30 024 0290 2 x 21
 09 30 024 0291 2 x 29

  
1) Uscita cieca (tipo a 1 uscita)

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 132 144 45 57
Alta Pg 29 132 144 45 57

Normale Pg 21 132 144 45 57
Versione Taglia e h

Alta Pg 21 28 81
Alta Pg 29 28 81

Normale Pg 21 30 56

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 30 024 1255
   

1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0255

 
1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0256

 
1 x 29

Con coperchio  
in plastica 

09 30 024 1295
   

2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0295

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0296

 
2 x 29

 

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 132 144 45 57
Alta Pg 29 132 144 45 57

Normale Pg 21 132 144 45 57
Versione Taglia e f g h

Alta Pg 21 28 20 65 81
Alta Pg 29 28 20 65 81

Normale Pg 21 30 20 65 56

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in metallo 

09 30 024 2295
   

2 x 21

  
Con coperchio  

in metallo 
09 30 024 2297

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in metallo 
09 30 024 2298

 
2 x 29

 

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 132 144 45 57
Alta Pg 29 132 144 45 57

Normale Pg 21 132 144 45 57
Versione Taglia e f g h

Alta Pg 21 28 20 65 81
Alta Pg 29 28 20 65 81

Normale Pg 21 30 20 65 56

Custodie di prolunga 
 
Uscita diritta

09 30 024 1751  1 x 29
 09 30 024 0751 1 x 29

 

Versione Taglia a b h
Alta Pg 29 120 137 78,5

Normale Pg 29 120 137 57,5
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 024 1530  1 x 21

 

Versione Taglia a h
Normale Pg 21 120 62,5

 
 
Uscita laterale

 09 30 024 0531 1 x 29
 09 30 024 0530 1 x 21

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 120 76
Alta Pg 29 120 76

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

 09 30 024 0430 1 x 21

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 21 120 76

 
 
Uscita diritta

09 30 024 1431  1 x 29
 09 30 024 0431 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 29 120 76

Normale Pg 29 120 55
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Metallgehäuse für industrielle Anwendungen  / 2-Querbügel-Verriegelungssystem

Bezeichnung
 
Niedrige Bauform

 
Hohe Bauform

Bestell-Nummer 
Pg Maßzeichnung Maße in mm

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
 
Versione normale

 
Versione alta

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0302

   
 

Con coperchio  
in metallo 

09 30 024 0317
   

 

  
Versione a b

Dima 
di 

foratura
Normale 130 140 108 x 35

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

Con coperchio  
in plastica 

09 30 024 1220
   

1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0220

 
1 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0221

 
1 x 29

Con coperchio  
in plastica 

09 30 024 1260
   

2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0260

 
2 x 21

  
Con coperchio  

in plastica 
09 30 024 0261

 
2 x 29

Con coperchio in metallo 
09 30 024 2260

   
2 x 21

  Con coperchio in metallo 
09 30 024 2262

 
2 x 21

  Con coperchio in metallo 
09 30 024 2263

 
2 x 29

  
1) Uscita cieca (tipo a 1 uscita)

Versione Taglia a b c d
Alta Pg 21 132 144 45 57
Alta Pg 29 132 144 45 57

Normale Pg 21 132 144 45 57
Versione Taglia f g h

Alta Pg 21 20 65 81
Alta Pg 29 20 65 81

Normale Pg 21 20 65 56
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

 09 30 024 0580 1 x 21
 09 30 024 0581 1 x 29

 

Versione Taglia a b
Alta Pg 21 120 87
Alta Pg 29 120 87

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

 09 30 024 0480 1 x 21
 09 30 024 0481 1 x 29

 

Versione Taglia a b
Alta Pg 21 120 87
Alta Pg 29 120 87

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a leva centrale

Identificazione
 
Versione normale 

 
Versione alta 

Codice 
Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 30 024 0381    

a b
Dima 

di 
foratura

130 140 108 x 35

Custodia fissa  
da pannello 
 
Uscita laterale  09 30 024 0281 2 x 29

 

Versione Taglia a b h
Alta Pg 29 132 144 81
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Custodie

Custodie  Han® M Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 37 024 1520 1 x 21
09 37 024 0521 1 x 29

 

Versione Taglia h a
Alta Pg 29 76 120

Normale Pg 21 60 120

Custodia volante 
 
Uscita diritta

09 37 024 0421 1 x 29

 

Versione Taglia h a
Alta Pg 29 76 120

Coperchio per
custodie volanti 

In metallo 
09 37 024 5402

 
 

 
a

126

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 37 024 0301  

 
Versione a b c
Normale 130 140 108

Custodia fissa  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 37 024 0271 2 x 29

 

Versione Taglia h a b c d
Alta Pg 29 81 132 144 45 57
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Custodie

Custodie  Han® M Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Coperchio per
custodie fisse 

In metallo 
09 37 024 5405

 
 

 
a

126
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Custodie

Custodie  Han® EMC Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie schermate EMC  / Aggancio a vite / leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 064 0540 1 x 21
09 62 064 0541 1 x 29

Con  
leva centrale 

09 62 064 0580
 

1 x 21
Con  

leva centrale 
09 62 064 0581

 
1 x 29

 

Taglia a b h  

Pg 21 132 100 85
Pg 21 132 85
Pg 29 132 100 85
Pg 29 132 85

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 064 0440 1 x 21
09 62 064 0441 1 x 29
09 62 064 0442 1 x 36

Con  
leva centrale 

09 62 064 0481
 

1 x 29

 

Taglia a h  

Pg 21 132 85
Pg 29 132 85
Pg 36 132 85

Custodie schermate EMC  / Aggancio a vite / leva centrale

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 
 09 62 064 0301  

Con  
leva centrale 

09 62 064 0381
 
 

 

a b
Dima 

di 
foratura

140 130 108 x 35
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Custodie

Custodie  Han® EMC/B Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

 
Versione normale

 
Versione alta 

Custodie schermate EMC/B  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 62 824 1520  1 x 21
 09 62 824 0521 1 x 29

 

Versione Taglia a h
Alta Pg 29 120 76

Normale Pg 21 120 62,5

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 62 824 1421  1 x 29
 09 62 824 0421 1 x 29  

Versione Taglia a h
Alta Pg 29 120 76

Normale Pg 29 120 55

Custodia volante 
 
Senza uscite
per forature
personalizzate  09 62 824 0801  –

 
Versione a b h

Alta 120 45 76

Custodia fissa
passante  
 

09 62 824 0301    

Versione a b
Dima 

di 
foratura

Normale 130 140 108 x 35

 
Versione normale

 
Versione alta 

Custodie schermate EMC/B  / Aggancio a 2 leve

Identificazione
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm
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Custodie

Custodie  Han® HPR Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   /  Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 

Aggancio rapido
 

Aggancio a vite
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 40 024 0503  1 x 29
09 40 024 0504  1 x 36

 09 40 024 0513 1 x 29
 09 40 024 0514 1 x 36

 

Aggancio Taglia a h  

Aggancio 
rapido Pg 29 193 111

Aggancio 
rapido Pg 36 193 111

Aggancio 
a vite Pg 29 193 111

Aggancio 
a vite Pg 36 193 111

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 40 024 0403  1 x 29
09 40 024 0404  1 x 36

 09 40 024 0412 1 x 21
 09 40 024 0413 1 x 29
 09 40 024 0414 1 x 36
 09 40 024 0433 2 x 29

 

Aggancio Taglia a h  

Aggancio 
rapido Pg 29 193 111

Aggancio 
rapido Pg 36 193 111

Aggancio 
a vite Pg 21 193 111

Aggancio 
a vite Pg 29 193 111

Aggancio 
a vite Pg 36 193 111
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Custodie

Custodie  Han® HPR Taglia 24 B

In grassetto: articoli a magazzino

Custodie Han® HPR per impiego in atmosfere aggressive   /  Aggancio a vite / rapido

Identificazione
 

Aggancio rapido
 

Aggancio a vite
Codice 

Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti  
 

09 40 024 0301   
 09 40 024 0311  

 

Aggancio a b c  

Aggancio 
rapido 130 193 108

Aggancio 
a vite 130 193 108

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

 09 40 024 1263 1 x 36

 

Aggancio Taglia a b  

Aggancio 
a vite Pg 36 187 216

Coperchio 
per custodie 
fisse 

In metallo 
09 40 024 5401

   
 

  In metallo 
09 40 024 5411

 
 

 

Aggancio a  

Aggancio 
rapido 193

Aggancio 
a vite 193

Contro-telaio
di rinforzo 

 09 40 000 99041)  
 

Aggancio a b  

Aggancio 
a vite 130 156

1) Non applicabile per uso Han® HC 650
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 32 B *

* Per 2 inserti taglia 16 B 
In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale 09 30 032 0521 1 x 29

09 30 032 0522 1 x 36
09 30 032 0523 1 x 42  

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 032 0421 1 x 29
09 30 032 0422 1 x 36
09 30 032 0423 1 x 42

 

Coperchio per custodie volanti 

In metallo 
09 30 032 5420

 
 

 

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodia fissa
passante 

09 30 032 0301  

  
Dima di foratura

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale

09 30 032 0231 1 x 29
09 30 032 0232 1 x 36
09 30 032 0271 2 x 29
09 30 032 0272 2 x 36
09 30 032 0273 2 x 42   

Uscita cieca (tipo a 1 uscita)



30.
84

Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 32 B *

* Per 2 inserti taglia 16 B 
In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 2 leve

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie di prolunga 
 
Uscita diritta

09 30 032 0731 1 x 29
09 30 032 0732 1 x 36
09 30 032 0733 1 x 42

 

Coperchio per custodie fisse 

In metallo 
09 30 032 5425

 
 

 

Coperchi per
custodie di prolunga In metallo 

09 30 032 5426
 
 

In metallo 
09 30 032 5427
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Custodie

Custodie standard  Han® B Taglia 48 B *

* Per 2 inserti taglia 24 B 
In grassetto: articoli a magazzino

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie volanti 
 
Uscita laterale

09 30 048 0540 1 x 29
09 30 048 0541 1 x 36
09 30 048 0542 1 x 42

 

Custodie volanti 
 
Uscita diritta

09 30 048 0440 1 x 29
09 30 048 0441 1 x 36
09 30 048 0442 1 x 42

 

Custodie in metallo per applicazioni industriali  / Aggancio a 1 leva

Identificazione Codice Pg Disegno Dimensioni in mm

Custodie fisse
passanti 

Con coperchio  
in plastica 

09 30 048 0301
 
 

Con coperchio  
in metallo 

09 30 048 0317
 
 

  
Dima di foratura

Custodie fisse  
da pannello 
 
Uscita laterale 09 30 048 0290 2 x 29

09 30 048 0291 2 x 36   
1) Uscita cieca

 
 
Uscita laterale 
con coperchio 
in plastica

09 30 048 0295 2 x 29
09 30 048 0296 2 x 36
09 30 048 2295 2 x 29
09 30 048 2296 2 x 36

  
1) Uscita cieca
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Custodie

Note
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Custo-
die

Tipo di custodia

Custodie standard Han® 3 A 
Custodie in metallo per applicazioni industriali

Materiale Lega di zinco
Colore RAL 7037 (grigio)
Superficie Verniciatura a polvere
Leve di aggancio Acciaio zincato
Tipo di leva leva in metallo
Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94                          V 0
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati 
 

 
 
IP44  
(IP65 e IP67 con vite a tenuta 
09 20 000 9918) 

 

Custodie Han® 3 A 
Custodie in plastica per applicazioni industriali

Materiale Policarbonato
Colore RAL 7032 (grigio chiaro) /  

RAL 9005 (nero)
Leve di aggancio Poliammide
Tipo di leva Leva in plastica
Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione secondo 
secondo UL 50                       NEMA Type 4/4X/12
Comportamento al fuoco 
secondo UL 94                         V 0
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati

 
 
IP44  
(IP65 e IP67 con vite a tenuta 
09 20 000 9918) 

 

Custodie standard Han® (utilizzo indoor e outd. protetto) 
Custodie in metallo per applicazioni industriali

Materiale Pressofusione d'alluminio
Colore RAL 7037 (grigio)
Superficie Verniciatura a polvere
Leve di aggancio in acciaio inox
Tipo di leva Han-Easy Lock®

Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione 
secondo UL 50                        NEMA Type 4/4X/12
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati IP65, IP67

Custodie Han-Drive® per applicazioni su motori
Materiale Pressofusione d'alluminio
Colore Alluminio naturale /  

RAL 7037 (grigio)
Superficie                                Conduttiva non verniciato /

Verniciatura a polvere
Leve di aggancio                     Acciaio inox
Tipo di leva Han-Easy Lock®

Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione 
secondo UL 50                        NEMA Type 4/4X/12
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati IP65

 

Custodie Han® 3A  M (utilizzo outdoor)
Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive

Materiale Lega di zinco
Colore RAL 9005 (nero)
Superficie 
- Verniciatura

 
a polvere epossidica

Leve di aggancio                     acciaio inox
Tipo di leva leva in metallo
Guarnizioni FPM
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Resistenza alla
corrosione
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati 
 

ASTM B117-09 (500 h)
 
 
IP44  
(IP65 e IP67 con vite a tenuta 
09 20 000 9918) 

 

Custodie Han® M (utilizzo outdoor) 
Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive

Materiale Pressofusione d'alluminio
Colore RAL 9005 (nero)
Superficie 
- Verniciatura

 
a polvere epossidica

Leve di aggancio in acciaio inox / Han-Easy Lock
Tipo di leva leva in metallo
Guarnizioni FPM
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione 
secondo UL 50                        NEMA Type 4/4X/12
Resistenza alla
corrosione
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati

ASTM B117-09 (500 h)
 
 
IP65, IP67
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Custo-
die

Tipo di custodia

Custodie Han® 3 A  EMC 
Custodie metalliche schermate EMC

Materiale Lega di zinco
Colore Zincatura naturale
Superficie Conduttiva
Leve di aggancio Acciaio zincato
Tipo di leva leva in metallo
Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati 
 

 
 
IP44  
(IP65 e IP67 con vite a tenuta 
09 20 000 9918) 

 

Custodie Han® EMC 
Custodie metalliche schermate EMC

Materiale Pressofusione d'alluminio
Colore Zincatura naturale
Superficie Conduttiva
Sistema di aggancio 
- a vite 
   - Materiale 
   - Coppia di serraggio

 
M5 
acciaio inox 
3 Nm

Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione 
secondo UL 50                        NEMA Type 4/4X/12
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati IP65

 

Custodie Han® EMC/B 
Custodie metalliche schermate EMC

Materiale 
- Custodie 
- Telaio schermato

 
alluminio pressofuso 
lega di zinco pressofusa

Colore Zincatura naturale
Superficie 
- Custodie 
- Telaio schermato

 
conduttiva 
conduttiva

Leve di aggancio in acciaio inox
Tipo di leva Han-Easy Lock®

Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione 
secondo UL 50                       NEMA Type 4/4X/12
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati IP65

Custodie Han-INOX®  
per applicazioni in ambienti altamente aggressivi

Materiale in acciaio inox
Colore inox naturale
Superficie Conduttiva
Leve di aggancio in acciaio inox
Tipo di leva leva in metallo
Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati IP65
- Taglia Han® 3 A IP44  

(IP65 e IP67 con vite a tenuta 
09 20 000 9918) 

 

Custodie Han® 3 HPR (utilizzo outdoor) 
Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive

Materiale Lega di zinco
Colore RAL 9005 (nero)
Superficie 
- Verniciatura

 
a polvere epossidica / cromata

Sistema di aggancio 
- a vite 
   - Materiale 
   - Coppia di serraggio

 
M4 
acciaio inox 
2 Nm

Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Resistenza alla corrosione
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati

ASTM B117-09 (500 h)
 
 
IP65 / IP68 / IP69K

ATTENZIONE 
Per utilizzo con inserti Han® Q e Han A®, occorre rimuovere 
la guarnizione dall'inserto maschio. Sostituire anche la vite di 
fissaggio in dotazione all'inserto con quella con guarnizione 
fornita con le custodie.
Per il fissaggio di custodie base angolate e custodie base con 
fori passanti, l'installatore deve assicurarsi di sigillare le viti 
all'interno del pannello.

 

Custodie Han® HPR (utilizzo outdoor)
Custodie per applicazioni in atmosfere aggressive

Materiale Pressofusione d'alluminio
resistente alla corrosione

Colore RAL 9005 (nero)
Superficie 
- Verniciatura

 
a polvere epossidica

Sistema di aggancio 
- A vite 
   - Materiale 
   - Coppia di serraggio 
- A vite rapida 
   - Materiale

 
M6 
acciaio inox 
4 Nm 
 
acciaio inox

Guarnizioni NBR
Temperatura d'esercizio -40 °C ... +125 °C
Certificazione secondo UL 50 NEMA Type 4/4X/12
Resistenza alla corrosione
Grado di protezione
secondo DIN EN 60 529 
per connettori accoppiati

ASTM B117-09 (500 h)
 
 
IP65 / IP68 / IP69K
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Caratteristiche
• Custodie standard per applicazioni industriali
• Versioni sottili e salva-spazio

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP44 (IP65 e IP67 con vite a 
tenuta 09 20 000 9918)

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio
Finitura superficiale (agganci) Zincato
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
DNV GLCusto-

die

Custodie metalliche Han® 3 A
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodie volanti
con pressacavo integrato.                                                                   19 20 003 1425   (con guarnizione per Han-Brid) 
Uscita diritta

1x Integrato
1x Integrato

6 ... 12
11 ... 17

19 20 003 1421
19 20 003 1422

Han A® 
Custodie volanti 
Uscita diritta

 

1x M20
1x M25

19 20 003 1440
19 20 003 1445

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20 19 20 003 1640

Han A® 
Custodia fissa da pannello
per fissaggio a vitone.
Montaggio diritto 

1x M20 19 20 003 1150

Custo-
die

Custodie metalliche Han® 3 A Taglia 3 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola

    

1x M25   19 20 003 1645

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031422
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodie fisse passanti per 
fissaggio a vitone.
Montaggio angolato

1x M20
1x M25

19 20 003 1160
19 20 003 1165

Han A® 
Custodie fisse passanti 
diritte

09 20 003 0301

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han A® 
Custodie fisse passanti diritte
  
Con coperchio in metallo

Per inserti maschio

09 20 003 0305

Dima di foratura 22 x 22 mm

Custo-
die

Custodie metalliche Han® 3 A Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031160
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031165
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030305


31
·
7

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodie fisse passanti diritte 

Con coperchio in metallo con 
guarnizione incollata

Per inserti femmina

09 20 003 0306

Han A® 
Custodie fisse passanti 
angolate (2 viti di fissaggio)

09 20 003 0801

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han A® 
Custodie fisse passanti 
angolate  
(4 viti di fissaggio)

09 20 003 0810

Han A® 
Custodie fisse passanti 
angolate  
(4 viti di fissaggio)  
Flangia quadrata

09 20 003 0811

Custo-
die

Custodie metalliche Han® 3 A Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030306
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030810
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030811
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodia da pannello con 
fondo aperto. 
Uscita diritta

1x M20 19 20 003 1250

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han A® 
Custodia da pannello con 
fondo chiuso. 
Uscita diritta

1x M20 19 20 003 1252

Han A® 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 20 003 1750
19 20 003 1755

Han A® 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta

1x M20 19 20 003 1120

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie metalliche Han® 3 A Taglia 3 A

1x M20
Versione con fori di 
fissaggio per viti M4 19 20 003 1259

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031252
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031750
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031755
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200031120
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti.  
   
Con cordino di aggancio  
e guarnizione

Per custodie contenenti 
inserti femmina

09 20 003 5421

Han A® 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti  
   
Con cordino di aggancio

Per custodie contenenti 
inserti maschio 

09 20 003 5422

Han A® 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti  
e fisse da pannello. 
   
Con cordino di aggancio 
e guarnizione

Per custodie contenenti inserti
femmina o inserti Han-Brid®

09 20 003 5425

Han A® 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  
   
Con cordino di aggancio

Per custodie contenenti 
inserti maschio 

09 20 003 5426

Han A® 
Coperchio in metallo 
per custodie di prolunga.  
   
Con cordino di aggancio  
e guarnizione

Per custodie contenenti inserti 
femmina o inserti Han-Brid®

09 20 003 5427

Custo-
die

Custodie metalliche Han® 3 A Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035425
Marani
Font monospazio
09 20 003 5432

Marani
Font monospazio
Senza cordino di aggancio
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Coperchio in metallo 
per custodie di prolunga. 

Con cordino di aggancio

09 20 003 5428Custo-
die

Custodie metalliche Han® 3 A Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035428
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni industriali
• Versioni sottili e salva-spazio

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP44 (IP65 e IP67 con vite a 
tenuta 09 20 000 9918)

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia) 

RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Poliammide
Colore (aggancio) RAL 7032 (grigio sabbia) 

RAL 9005 (nero jet)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Custo-
die

Custodie in plastica Han® 3 A
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodie volanti 
con pressacavo integrato, 19 20 003 0413    (con guarnizione per Han-Brid) 
Uscita diritta, 
Colore: GRIGIO

1x Integrato
1x Integrato

7 ... 12
9 ... 17

19 20 003 0415
19 20 003 0410

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
Colore: GRIGIO

1x M20
1x M25

19 20 003 0420
19 20 003 0430

Han A® , 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
Colore: NERO

1x M20
1x M25

19 20 003 0427
19 20 003 0437

Han A® , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale, 
Colore: GRIGIO

1x M20 19 20 003 0620

Han A® , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale, 
Colore: NERO

1x M20 19 20 003 0627

Custo-
die

Custodie in plastica Han® 3 A Taglia 3 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola

1x Integrato 9 ... 17 19 20 003 0417
Nero
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodia fissa passante diritta 

Colore: GRIGIO

09 20 003 0320

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han A® 
Custodia fissa passante diritta, 

Colore: NERO

09 20 003 0327

Han A® 
Custodia fissa passante angolata 

Colore: GRIGIO

09 20 003 0820

Dima di foratura 22 x 22 mm
Han A® 
Custodia fissa passante angolata 

Colore: NERO

09 20 003 0827

Han A® 
Custodia fissa da pannello 
uscita diritta (fondo aperto)
Colore: GRIGIO

1x M20 19 20 003 0220

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han A® 
Custodia fissa da pannello 
uscita diritta (fondo aperto) 
Colore: NERO

1x M20 19 20 003 0227

Custo-
die

Custodie in plastica Han® 3 A Taglia 3 A

Han A® 
Custodia fissa per fissaggio 
a vitone su pannello  
Colore: NERO

1x M20 19 20 003 0102

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030320
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030327
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030820
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200030827
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030220
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030227
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Custodia di prolunga 
uscita diritta 
Colore: GRIGIO

1x M20 19 20 003 0720

Han A® 
Custodia di prolunga 
uscita diritta 
Colore: NERO

1x M20 19 20 003 0727

Han A® 
Coperchio in plastica per 
custodie volanti  

Con cordino di aggancio 
e guarnizione
Colore: GRIGIO - NERO

Per custodie con inserti femmina 
o inserti Han-Brid®

09 20 003 5441

Han A® 
Coperchio in plastica per 
custodie volanti  

Con cordino di aggancio 
Colore: GRIGIO - NERO

Per custodie con inserti 
maschio 

09 20 003 5442

Custo-
die

Custodie in plastica Han® 3 A Taglia 3 A

09 20 003 5452

Grigio

Grigio

Nero

Non disponibile
Nero

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030720
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200030727
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035441
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035407
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  

Con guarnizione 
e cordino di aggancio 
Colore: GRIGIO

09 20 003 5445

Per custodie con inserti 
femmina o Han-Brid

Han A® 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  

Con cordino di aggancio 
Colore: GRIGIO

Per custodie con inserti 
maschio 

09 20 003 5446

Custo-
die

Custodie in plastica Han® 3 A Taglia 3 A

Grigio

Grigio

Han A® 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  

Con guarnizione e  
cordino di aggancio 
Colore: NERO

09 20 003 5449

Per custodie con inserti 
femmina o Han-Brid

Han A® 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  

Con cordino di aggancio 
Colore: NERO

09 20 003 5450

Per custodie con inserti 
maschio 

Nero

Nero

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035408
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035409
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035445
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035446
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han A® 
Coperchio in plastica 
per custodie di prolunga 09 20 003 5447

Per custodie con inserti 
maschio 

09 20 003 5448

Custo-
die

Custodie in plastica Han® 3 A Taglia 3 A

09 20 003 5455
Nero

Grigio

Con guarnizione  
e cordino di aggancio 
Colore: GRIGIO - NERO

Per custodie con inserti 
femmina o Han-Brid

Han A® 
Coperchio in plastica 
per custodie di prolunga 

Con cordino di aggancio 
Colore: GRIGIO - NERO

Grigio

Non disponibile
Nero

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035450
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200035448
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Caratteristiche
• Custodie standard per applicazioni industriali
• Versioni sottili e salva-spazio

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Policarbonato, acciaio inox
Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 ... 32 A
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica                  normale

Codice
Disegni Versione

n      Versione alta

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

 

1x M20
1x M25

19 20 010 1440
 

 
19 20 010 0446

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

 

1x M20
1x M25

19 20 010 1540
 

 
19 20 010 0546

Han A® 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

 09 20 010 0801

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 A Taglia 10 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200101440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200100446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200101540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200100546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200100801
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A®

Custodie fisse passanti, 
leva Han-Easy Lock®

09 20 010 0301

Dima di foratura

Han A® 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®

09 20 010 0321

Han A® 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M25
2x M20

19 20 010 0251
19 20 010 0290

Han A® 
Custodie da pannello 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

2x M20 19 20 010 0295

Han A® 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leva Han-Easy Lock®

1x M20 19 20 010 1730

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 A Taglia 10 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200100301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200100321
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200100251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200100290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200100295
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200101730
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A® 
Coperchio in metallo 
con cordino di aggancio, 
per custodie volanti. 

09 20 010 5423 09 20 010 5423

Han A® 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

09 20 010 5425 09 20 010 5425

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 A Taglia 10 A

Han A®, 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse-passanti,  
fisse da pannello,
volanti di prolunga

09 20 010 5402 09 20 010 5402

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200105423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200105423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200105425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200105425
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

 

1x M20
1x M25

19 20 016 1440
 

 
19 20 016 0446

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

 

1x M20
1x M25

19 20 016 1540
 

 
19 20 016 0546

Han A® 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

 09 20 016 0801

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 A Taglia 16 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200161440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200160446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200161540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200160546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200160801
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A® 
Custodie fisse passanti, 
leva Han-Easy Lock®

09 20 016 0301  

Dima di foratura

Han A® 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®

09 20 016 0321  

Han A® 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

 

1x M25
2x M20
2x M25

19 20 016 0251
19 20 016 0290
19 20 016 0291

 
 
 

Han A® 
Custodie da pannello, 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

2x M20 19 20 016 0295  

Han A® 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodia volanti,
leva Han-Easy Lock®

09 20 016 5423 09 20 016 5423

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 A Taglia 16 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200160301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200160321
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200160251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200160290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200160291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200160295
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200165423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200165423
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A® 
Coperchio in metallo 
con cordino di aggancio  
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga  

09 20 016 5425 09 20 016 5425
Custo-
die

Custodie standard Han® 16 A Taglia 16 A

1x Pg 16         09 20 016 1730
Han A® 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leva Han-Easy Lock®

Han A®

Coperchio in plastica 
per custodie fisse-passanti,  
fisse da pannello,
volanti di prolunga

09 20 016 5403 09 20 016 5403

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200165425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200165425
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32

19 20 032 0426
19 20 032 0427

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32

19 20 032 1521
19 20 032 0527

Han A® 
Custodie fisse passanti, 
leve Han-Easy Lock®

09 20 032 0301

Dima di foratura

Han A® 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32
2x M32

19 20 032 0231
19 20 032 0232
19 20 032 0272

Custo-
die

Custodie standard Han® 32 A Taglia 32 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a doppia leva

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200321521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200320301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320231
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320232
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320272
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A® 
Coperchio in metallo
per custodie volanti,  

09 20 032 5401 09 20 032 5401

Han A® 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello,  

09 20 032 5405 09 20 032 5405

Custo-
die

Custodie standard Han® 32 A Taglia 32 A

Han A® 
Coperchio in plastica 09 20 032 5407   09 20 032 5407
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  

Han A® 
Coperchio in plastica 09 20 032 5408   09 20 032 5408
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello
(con cordino di fissaggio)  

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200325401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200325401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200325405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200325405
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
leve Han-Easy Lock®

1x M32  19 20 032 0437

Han A® 
Custodie volanti, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

 

1x M25
1x M32

19 20 032 1531
 

 
19 20 032 0537

Han A® 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica

09 20 032 0302  

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 32 A  Taglia 32 A

Custodie standard per applicazioni industriali
Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320437
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200321531
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320537
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200320302
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han A® 
Custodie da pannello 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale

1x M25  19 20 032 0226

1) Uscita cieca per custodia ad 1 uscita

Custo-
die

Custodie standard Han® 32 A  Taglia 32 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200320226
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Caratteristiche
• Custodie standard per connettori industriali
• Leve di aggancio Han-Easy Lock®

• Ambienti industriali come linee di assemblaggio e verniciatura, 
macchine utensili, sollevamento e movimentazione merci.

• Finitura: custodie in colore grigio (RAL 7037)
• Molte varianti per precise applicazioni industriali

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP67
 

Grado di protezione  
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Policarbonato / acciaio inox
Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Dettagli applicativi
Grado di protezione standard: IP 65

IP67 in combinazione con speciali custodie fisse passanti

IP44 per coperchio a molla in posizione non agganciata

Custo-
die

Custodie standard Han® B
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 006 1440
19 30 006 0446
19 30 006 0447

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 006 1540
19 30 006 1541 19 30 006 0546

19 30 006 0547

Han® B 
Custodie volanti cieche
(per forature personalizzate) 

09 30 006 0801

Custo-
die

Custodie standard Han® 6 B Taglia 6 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300061440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300061540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300061541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300060801
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 006 0301

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leva Han-Easy Lock® 

IP67

09 30 006 1301

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 006 0302

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti
con coperchio in metallo, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 006 0318

Custo-
die

Custodie standard Han® 6 B Taglia 6 B

Dima di foratura

Han® B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock® 

Il telaio in plastica è incluso

09 30 006 0391

IP66

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300060301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300061301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300060302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300060318
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio di protezione in 
plastica (chiusura a MOLLA), 
leva Han-Easy Lock®

09 30 006 1306

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®, 

IP67

09 30 006 1308

Dima di foratura

Han® B 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M20
2x M20
2x M25
2x M32

19 30 006 1250
19 30 006 1290

19 30 006 0291
19 30 006 0292

Custo-
die

Custodie standard Han® 6 B Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300061306
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300061308
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300061250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300061290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060292
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie da pannello, 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M20
2x M20
2x M25
2x M32

19 30 006 1255
19 30 006 1295

19 30 006 0296
19 30 006 0297

Han® B 
Custodie da pannello 
con coperchio in metallo, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M20
2x M20
2x M25
2x M32

19 30 006 2255
19 30 006 2295

19 30 006 7296
19 30 006 7297

Han® B 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leva Han-Easy Lock®

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 006 1750
19 30 006 0756
19 30 006 0757

Custo-
die

Custodie standard Han® 6 B Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300061255
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300061295
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060297
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300062255
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300062295
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300067296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300067297
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300061750
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060756
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060757
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie flangiate, 
Uscita diritta, 
leva Han-Easy Lock®

1x M25 19 30 006 0716

Han® B 
Coperchio in metallo 
con cordino di aggancio
per custodie volanti,
leva Han-Easy Lock®

09 30 006 5423 09 30 006 5423

Han® B 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 30 006 5405 09 30 006 5405

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 30 006 5425 09 30 006 5425

Han® B 
Coperchio in metallo 
con cordino di aggancio 
per custodie di prolunga

09 30 006 5427 09 30 006 5427

Custo-
die

Custodie standard Han® 6 B Taglia 6 B

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32

19 30 006 1121
19 30 006 1122

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060716
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065427
Marani
Font monospazio
Con cordino inox

Marani
Font monospazio
09 30 006 5416    09 30 006 5416
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32

19 30 006 0586
19 30 006 0587

Han® B 
Custodie fisse passanti

09 30 006 0381

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 6 B Taglia 6 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva centrale in acciaio inox (sulla custodia volante)

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32

19 30 006 1141
19 30 006 1142

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060586
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300060587
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300060381
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40
2x M20

19 30 010 1420
19 30 010 1421

19 30 010 0427
19 30 010 0428
19 30 010 0465

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 010 1520
19 30 010 1521 19 30 010 0526

19 30 010 0527
1x M40 19 30 010 0528 

Han® B 
Custodie cieche 
(per forature personalizzate)

09 30 010 0801

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva

09 30 010 0802

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100465
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101520
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100526
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100801
Marani
Font monospazio
Con cordino di aggancio

Marani
Font monospazio
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leve Han-Easy Lock®

09 30 010 0301

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leve Han-Easy Lock®, 

IP67

09 30 010 1301

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse da pannello, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

1x M20
1x M25
2x M20
2x M25
2x M32

19 30 010 1230
19 30 010 1231
19 30 010 1270

19 30 010 0231

19 30 010 0271
19 30 010 0272

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

Han® B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso 

Dima di foratura

09 30 010 0391

IP66

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300101301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101230
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101231
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101270
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100231
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100272
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 010 1730
19 30 010 0736
19 30 010 0737

Han® B 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
l eve Han-Easy Lock®

Han® B , 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti
leve Han-Easy Lock®

09 30 010 5423 09 30 010 5423

Han® B 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 30 010 5407 09 30 010 5407

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 30 010 5425 09 30 010 5425

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie di prolunga

09 30 010 5427 09 30 010 5427

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32

19 30 010 1121
19 30 010 1122

Dima di foratura

1x M40 19 30 010 0738
2x M20 19 30 010 0765

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101730
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100736
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100737
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105423
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105407
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105407
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105427
Marani
Font monospazio
Con cordino inox

Marani
Font monospazio
09 30 010 5417    09 30 010 5417
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
leve Han-Easy Lock®

1x M20
1x M25

19 30 010 1430
19 30 010 0436

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 010 1530
19 30 010 1531

19 30 010 0537

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101430
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100436
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101530
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101531
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100537
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica

09 30 010 0302

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in metallo

09 30 010 0317

Dima di foratura

Han® B 
Custodie da pannello
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale

1x M20
2x M20
2x M25

19 30 010 1225
19 30 010 1265

19 30 010 0266

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100317
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101265
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100266
Marani
Font monospazio
Versione IP 67                           09 30 010 1314con coperchioin plastica(a MOLLA)



31
·

40

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti  

09 30 010 5457 09 30 010 5457
Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105457
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105457
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40
2x M20

19 30 010 1440
19 30 010 1441

19 30 010 0447
19 30 010 0448
19 30 010 0495

Colore NERO 
1x M25           19 30 710 1441

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 30 010 1540
19 30 010 1541

19 30 010 0547

Han® B 
Custodie cieche 
(per forature personalizzate)

09 30 010 0803

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101441
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100448
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100495
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100803
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 010 0305

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leva Han-Easy Lock®, 

IP67

09 30 010 1305

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 010 0303

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

Han® B 
Custodia fissa passante
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®, 

IP67

09 30 010 1308

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300101305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100303
Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in metallo, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 010 0318

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio di protezione
in plastica (a MOLLA), 
leva Han-Easy Lock®

09 30 010 1306

Dima di foratura

Han® B 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M20
2x M20
2x M25
2x M32

19 30 010 1250
19 30 010 1290

19 30 010 0291
19 30 010 0292

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100318
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300101306
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100292
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie da pannello 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M20
2x M20
2x M25
2x M32

19 30 010 1255
19 30 010 1295

19 30 010 0296
19 30 010 0297

Han® B 
Custodie da pannello 
con coperchio in metallo, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

2x M20
2x M25
2x M32

19 30 010 2295
19 30 010 7296
19 30 010 7297

Han® B 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leva Han-Easy Lock®

1x M20
1x M25           19 30 010 1751
1x M32

19 30 010 1750
 19 30 010 0756

19 30 010 0757

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101255
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101295
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100297
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300102295
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300107296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300107297
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300101750
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100756
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100757
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Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti,  
leva Han-Easy Lock

09 30 010 5432 09 30 010 5432

Han® B 
Coperchio in plastica
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello 
e per custodie di prolunga

09 30 010 5412 09 30 010 5412

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32

19 30 010 1131
19 30 010 1132

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105412
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105412
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25 19 30 010 0586

Han® B 
Custodie fisse passanti

09 30 010 0381

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 10 B Taglia 10 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva centrale in acciaio inox (sulla custodia volante)

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32

19 30 010 1141
19 30 010 1142

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300100586
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100381
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25

19 30 016 1421
19 30 016 1422 19 30 016 0427

19 30 016 0428
19 30 016 0466

Han® B
Custodie volanti, 
Uscita per cavo piatto, 
Uscita diritta

09 30 016 4411

Han® B 
Custodie volanti, 
Versione speciale alta 
Uscita laterale

1x M40
1x M50

19 30 016 0523
19 30 016 0529

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva

09 30 016 4441

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160466
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300164441
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160523
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160529
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 016 1521
19 30 016 1522 19 30 016 0527

19 30 016 0528

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscite angolate

2x M25 19 30 016 0666

Han® B 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

09 30 016 0801

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leve Han-Easy Lock®

09 30 016 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

Dima di foratura

Han® B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®.

Il telaio in plastica è incluso 

09 30 016 0391

IP66

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161522
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160666
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160301
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leve Han-Easy Lock®, 

IP67

09 30 016 1301

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse da pannello, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32
2x M25
2x M32
2x M40

19 30 016 1231

19 30 016 1271
19 30 016 0232
19 30 016 0271
19 30 016 0272
19 30 016 0273

Han® B 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leve Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 016 1731
19 30 016 1732

19 30 016 0736
19 30 016 0737
19 30 016 0738

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M32
1x M40

19 30 016 1121
19 30 016 1122

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300161301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161231
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160232
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161731
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161732
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160736
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160737
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160738
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Coperchio in metallo 
con cordino di aggancio 
per custodie volanti,  

leve Han-Easy Lock®

09 30 016 5422 09 30 016 5422

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

09 30 016 5457 09 30 016 5457

Han® B 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti, 
e fisse da pannello

09 30 016 5405 09 30 016 5405

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 30 016 5425 09 30 016 5425

Han® B 
Coperchio in metallo 
per custodie di prolunga

09 30 016 5426 09 30 016 5426

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165457
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165457
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165426
Marani
Font monospazio
Con cordino inox

Marani
Font monospazio
09 30 016 5417    09 30 016 5417
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
leve Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 016 1431
19 30 016 1432 19 30 016 0437

19 30 016 0438

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita per cavo piatto, 
Uscita diritta, 
leve Han-Easy Lock®

09 30 016 4431

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 016 1531
19 30 016 0537
19 30 016 0538

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161431
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160437
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160438
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300164431
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161531
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160537
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160538
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica

09 30 016 0302

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in metallo

09 30 016 0317

Dima di foratura

Han® B 
Custodie da pannello 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale

1x M25
2x M25
2x M32

19 30 016 1226
19 30 016 1266

19 30 016 0267

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160317
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161266
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160267
Marani
Font monospazio
Versione IP 67                           09 30 016 1314con coperchioin plastica(a MOLLA)
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25

19 30 016 1441
19 30 016 1442

19 30 016 0446
19 30 016 0447
19 30 016 0448
19 30 016 0456

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita per cavo piatto, 
Uscita diritta

09 30 016 4411

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 016 1541
19 30 016 1542  19 30 016 0547 

19 30 016 0548

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161441
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160448
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160456
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300164411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161542
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160548
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

09 30 016 0803

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 016 0307

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in termoplastica 
leva Han-Easy Lock®

09 30 016 0306

Dima di foratura

Han®  , 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in metallo, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 016 0318

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

Versione IP 67 09 30 016 1307

Versione IP 67 09 30 016 1308
con coperchio
in plastica 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160803
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160307
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160306
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160318
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio di protezione 
in plastica (a MOLLA),  
leva Han-Easy Lock®

09 30 016 1306

Dima di foratura

Han® B 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32
2x M25
2x M32

19 30 016 1251

19 30 016 1291
19 30 016 0252
19 30 016 0291
19 30 016 0292

Han® B 
Custodie da pannello 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M25
2x M25
2x M32

19 30 016 1256
19 30 016 1296

19 30 016 0297

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300161306
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160252
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161256
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160297
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie da pannello 
con coperchio in metallo, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

2x M25
2x M32

19 30 016 2296
19 30 016 7297

Han® B 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leva Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32

19 30 016 1751
19 30 016 1752 19 30 016 0757

Han® B 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti,
leva Han-Easy Lock®

09 30 016 5432 09 30 016 5432

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M32
1x M40

19 30 016 1131
19 30 016 1132

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300162296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300167297
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161751
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300161752
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160757
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165432


31
·

57

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32 19 30 016 0487

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32

19 30 016 0586
19 30 016 0587

Han® B 
Custodie fisse passanti

09 30 016 0381

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse da pannello, 
Uscita laterale

2x M32 19 30 016 0282

Custo-
die

Custodie standard Han® 16 B Taglia 16 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva centrale in acciaio inox (sulla custodia volante)

1x M32
1x M40

19 30 016 1141
19 30 016 1142

Dima di foratura

Han® B 
Custodie passa-parete 
Uscita diritta

1x M40 19 30 016 0488

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160487
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160586
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160587
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160381
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300160282
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Versione speciale alta, 
Uscita diritta

1x M50 19 30 024 0429

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32
1x M40
2x M25
2x M32

19 30 024 1422 19 30 024 0427
19 30 024 0428
19 30 024 0466
19 30 024 0467

2x M40 19 30 024 0468* 

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita per cavo piatto, 
Uscita diritta

09 30 024 4411

Han® B 
Custodie volanti, 
Versione speciale alta, 
Uscita laterale

1x M40 19 30 024 0523 
1x M50 19 30 024 0529

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva

2x M40 19 30 024 0469

2x M40 19 30 024 0598

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240429
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240466
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240467
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300244411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240529
Marani
Font monospazio
*Utilizzare pressacavi con esagono max 43x47,3 mm  oppure pressacavo HARTING 19 00 000 5078

Marani
Font monospazio

Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40
1x M40

19 30 024 1521
19 30 024 1522 19 30 024 0527

19 30 024 0523
19 30 024 0528

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscite angolate

2x M25 19 30 024 0666

Han® B 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

09 30 024 0801

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leve Han-Easy Lock®

09 30 024 0301

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leve Han-Easy Lock®, 

IP67

09 30 024 1301

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Han® B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso

Dima di foratura

09 30 024 0391

IP66

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241522
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240523
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240666
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300241301
Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32
2x M25
2x M32
2x M40

19 30 024 1231

19 30 024 1271
19 30 024 0232

19 30 024 0272
19 30 024 0273

Han® B 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leve Han-Easy Lock®

1x M32
1x M40

19 30 024 1732 19 30 024 0737
19 30 024 0738

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M32
1x M40

19 30 024 1121
19 30 024 1122

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241231
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240232
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241732
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240737
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240738
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245422
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Coperchio in plastica 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  

09 30 024 5405 09 30 024 5405

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 30 024 5425 09 30 024 5425

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie di prolunga

09 30 024 5426 09 30 024 5426

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Han® B 
Coperchio in plastica 
per custodie volanti

09 30 024 5401 09 30 024 5401

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti,
leve Han-Easy Lock®

09 30 024 5422 09 30 024 5422

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245426
Marani
Font monospazio
Con cordino inox

Marani
Font monospazio
09 30 024 5417    09 30 024 5417
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
leve Han-Easy Lock®

1x M32
1x M40

19 30 024 1432 19 30 024 0437
19 30 024 0438

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 024 1531
19 30 024 0537
19 30 024 0538

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica

09 30 024 0302

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240437
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240438
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241531
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240537
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240538
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240302
Marani
Font monospazio
Versione IP 67                           09 30 024 1314con coperchioin plastica(a MOLLA)
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in metallo

09 30 024 0317

Dima di foratura

Han® B 
Custodie da pannello, 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale

1x M25
2x M25
2x M32

19 30 024 1226
19 30 024 1266

19 30 024 0267

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

09 30 024 5442 09 30 024 5442

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Han® B 
Custodia fissa IP67* 
con coperchio in 
plastica per chiusura a 
molla

*IP44 a connettore non
accoppiato e coperchio chiuso

09 30 024 1314

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240317
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241226
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241266
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240267
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245442
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32
1x M40
2x M25
2x M32

19 30 024 1442 19 30 024 0447
19 30 024 0448
19 30 024 0456
19 30 024 0457

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 024 1541
19 30 024 1542 19 30 024 0547

19 30 024 0548

Han® B 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

09 30 024 0803

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240448
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240456
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240457
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241542
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240548
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240803
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 024 0307

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 024 0304

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti
con coperchio in metallo, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 024 0318

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio di protezione
in plastica (a MOLLA),
leva Han-Easy Lock®

09 30 024 1306

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Versione IP 67 09 30 024 1307

*IP44 a connettore non
accoppiato e coperchio
chiuso

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240307
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240304
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240318
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300241306
Marani
Font monospazio
Versione IP 67                           09 30 024 1308con coperchioin plastica
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M25
2x M25
2x M32

19 30 024 1251
19 30 024 1291

19 30 024 0292

Han® B 
Custodie da pannello 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

1x M25
2x M25
2x M32

19 30 024 1256
19 30 024 1296

19 30 024 0297

Han® B 
Custodie da pannello 
con coperchio in metallo, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

2x M25
2x M32

19 30 024 2296
19 30 024 7297

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Han® B, 
Custodia fissa passante IP67 
con coperchio in plastica, 
leva Easy Lock®

09 30 024 1308

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241251
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241291
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241256
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240297
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300242296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300247297
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leva Han-Easy Lock®

1x M32 19 30 024 1752 19 30 024 0757

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti
leva Han-Easy Lock®

09 30 024 5432 09 30 024 5432

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie di prolunga

09 30 024 5436 09 30 024 5436

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Han® B, 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M32
1x M40

19 30 024 1131
19 30 024 1132

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241752
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240757
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245436
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300245436
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32 19 30 024 0487

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 30 024 0586
19 30 024 0587
19 30 024 0588

1x M50 19 30 024 0589 

Han® B 
Custodie fisse passanti

09 30 024 0381

Dima di foratura

Han® B 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

2x M32 19 30 024 0282

Custo-
die

Custodie standard Han® 24 B Taglia 24 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva centrale in acciaio inox (sulla custodia volante)

1x M32
1x M40

19 30 024 1141
19 30 024 1142

Dima di foratura

Han® B 
Custodie fisse-
passanti Uscita diritta

1x M40 19 30 024 0488

1x M40 19 30 024 0583

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240487
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240586
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240587
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240588
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240381
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32
1x M40
1x M50

19 30 032 0427
19 30 032 0428
19 30 032 0429

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M32
1x M40
1x M50

19 30 032 0527
19 30 032 0528
19 30 032 0529

Han® B 
Custodie fisse passanti, 
leve Han-Easy Lock®

09 30 032 0301

Dima di foratura

Han® B 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale, 
leve Han-Easy Lock®

1x M32
2x M32
2x M40

19 30 032 0232
19 30 032 0272
19 30 032 0273

Custo-
die

Custodie standard Han® 32 B Taglia 32 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320429
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320529
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320232
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320273
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta, 
leve Han-Easy Lock®

1x M40 19 30 032 0738

Han® B 
Coperchio in metallo 
con cordino di aggancio 
per custodie volanti  

09 30 032 5420 09 30 032 5420

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 30 032 5425 09 30 032 5425

Han® B 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie di prolunga

09 30 032 5426
09 30 032 5427

09 30 032 5426
09 30 032 5427

Custo-
die

Custodie standard Han® 32 B Taglia 32 B

Han® B 
Coperchio in plastica 09 30 032 5405   09 30 032 5405
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

Han® B 
Coperchio in plastica 09 30 032 5406   09 30 032 5406
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300320738
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300325420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300325420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300325425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300325425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300325426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300325427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300325426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300325427
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M40
1x M50
1x M63

19 30 048 0448
19 30 048 0449
19 30 048 0450

Han® B 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M40
1x M50

19 30 048 0548
19 30 048 0549

Han® B 
Custodie fisse passanti

09 30 048 0302

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in plastica

09 30 048 0301

Han® B 
Custodie fisse passanti 
con coperchio in metallo

09 30 048 0317

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie standard Han® 48 B Taglia 48 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a leva singola in acciaio

Han® B, 
Custodie volanti, 
Uscita Verticale/Laterale

1x M50 
1x M50

19 30 048 0599

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300480448
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300480449
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300480450
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300480548
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300480549
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300480302
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300480301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300480317
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® B 
Custodie fisse da pannello, 
Uscita laterale

2x M32
2x M40

19 30 048 0292
19 30 048 0293

Han® B 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale

2x M40 19 30 048 0298

Custo-
die

Custodie standard Han® 48 B Taglia 48 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300480292
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300480293
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300480298
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni industriali

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP54

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Policarbonato, acciaio inox
Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DNV GL Custo-

die

Custodie Han® Easy Hood
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han® Easy Hood 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x integrato 20 ... 34 11 30 016 0520

Han® Easy Hood , 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti,
leve Han-Easy Lock®

11 30 016 5422

Custo-
die

Custodie Han® Easy Hood Taglia 16 B

Aggancio a doppia leva

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300160520
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300165422
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han® Easy Hood 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x integrato 20 ... 34 11 30 024 0520

Han® Easy Hood 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti
leve Han-Easy Lock 

11 30 024 5422

Custo-
die

Custodie Han® Easy Hood Taglia 24 B

Aggancio a doppia leva

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300240520
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300245422
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Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Guarnizione per custodie 
Han® Easy Hood

20 ... 22
23 ... 25
26 ... 28
29 ... 31
32 ... 34

11 30 000 9955
11 30 000 9956
11 30 000 9957
11 30 000 9958
11 30 000 9959

Han® Easy Hood, 
Adattatore filettato

M25
M32

11 30 000 9961
11 30 000 9962

Custo-
die

Custodie Han® Easy Hood 

Dettagli tecnici
Materiale (pressacavi) Plastica
Materiale (accessori) Plastica

Dettagli tecnici
Colori (accessori) Nero
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300009955
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300009956
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300009957
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300009958
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300009959
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300009961
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11300009962
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Caratteristiche
• Custodia Han-Drive® angolata in sostituzione della scatola

morsetti
• Design compatto
• La posizione della custodia può essere ruotata di 90°
• Compatibile con custodie standard a leva singola di taglia 10 B
• Leve di aggancio Han-Easy Lock®

• Il collegamento a stella o triangolo può essere realizzato
sull’inserto femmina Han® ESS

• Compatibile con inserti standard

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie)      Verniciatura a polvere /

non verniciato
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Policarbonato, acciaio inox
Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DNV GL

Custo-
die

Custodie Han-Drive®
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Drive® 
Custodie per applicazioni su motori, 
versioni non verniciate per verniciature personalizzate, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 410 0901
09 30 410 0909
09 30 410 0921

Han-Drive® 
Custodia per applicazioni su motori, 
versioni non verniciate per verniciature personalizzate,
Con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 410 0951
09 30 410 0960
09 30 410 0970
09 30 410 0971
09 30 410 0974
09 30 410 0983

Han-Drive® 
Custodia per applicazioni su motori, 
Verniciatura a polvere, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 010 0901
09 30 010 0902

Han-Drive® 
Custodia per applicazioni su motori, 
Verniciatura a polvere,  
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®

09 30 010 0961

Custo-
die

Custodie Han-Drive® Taglia 10 B

Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100909
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100921
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100951
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100960
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100970
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100971
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100974
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09304100983
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100902
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300100961
Marani
Font monospazio
Guarnizione di flangia: 09 30 000 9903
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Identificazione Codice
Disegni 

Han-Drive® 
Custodia per applicazioni su motori, 
Versione EMC, 
leva Han-Easy Lock®

09 62 810 0901

Han-Drive® , 
Custodia per applicazioni su motori, 
Versione EMC,  
con coperchio in plastica, 
leva Han-Easy Lock®

09 62 810 0974

Custo-
die

Custodie Han-Drive® Taglia 10 B

Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628100901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628100974
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Leva di aggancio in acciaio inox di alta qualità

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP44 (IP65 e IP67 con vite a
tenuta 09 20 000 9918)

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) FPM
Materiale (agganci) Acciaio inox
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
DNV GL
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Custo-
die

Custodie Han® 3 M
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 37 003 1440
19 37 003 1445

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita laterale 1x M20 19 37 003 1640

Han® M 
Custodia fissa diritta per
fissaggio a vitone

1x M20 19 37 003 1150

Custo-
die

Custodie Han® 3 M Taglia 3 A

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola

Ogni custodia è dotata di vite IP67 per il fissaggio dell'inserto

1x M25   19 37 003 1645

1x M25   19 37 003 1647Han® M
Custodia volante 
uscita laterale, con 
guarnizione 
incollata per utilizzo 
con inserti Han-Brid

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031445
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031640
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031150
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® M 
Custodia fissa per fissaggio a vitone. 
Montaggio angolato

1x M20
1x M25

19 37 003 1160
19 37 003 1165

Han® M 
Custodia fissa passante diritta

09 37 003 0301

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han® M 
Custodia fissa passante diritta 
con coperchio in metallo  

Per inserti maschio

09 37 003 0305

Han® M 
Custodia fissa passante diritta, 
con coperchio in metallo  
con guarnizione  

Per inserti femmina

09 37 003 0306

Custo-
die

Custodie Han® 3 M Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031160
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031165
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370030301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370030305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370030306
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® M 
Custodia fissa passante 
angolata

09 37 003 0801

Dima di foratura:
22 x 22 mm

Han® M 
Custodia fissa passante 
angolata,  
Flangia quadrata

09 37 003 0811

1x M20 19 37 003 1250

Dima di foratura:
22 x 22 mm

Han® M 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 37 003 1750
19 37 003 1755

Custo-
die

Custodie Han® 3 M Taglia 3 A

Han A® 
Custodia passa-parete, 
Uscita diritta

1x M20 19 37 003 1120

Dima di foratura

1x M20 19 37 003 1252

Han® M 
Custodia da pannello 
Uscita diritta
FFondo aperto 
Guarnizione di flangia

Han® M 
Custodia da pannello 
Uscita diritta
FFondo chiuso

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370030801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370030811
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031750
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370031755
Marani
Timbro
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® M 
Coperchio in metallo 
con cordino di aggancio 
per custodie volanti  

Per custodie contenenti inserti femmina

09 37 003 5401

Han® M 
Coperchio in metallo, 
con cordino di aggancio 
per custodie volanti  

Per custodie contenenti inserti maschio 

09 37 003 5402

Han® M 
Coperchio in metallo 
con cordino di aggancio  
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello, 
e per custodie di prolunga  

Per custodie contenenti inserti femmina

09 37 003 5405

Han® M 
Coperchio, 
con cordino di aggancio  
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e per custodie di prolunga  

Per custodie contenenti inserti maschio 

09 37 003 5406

Custo-
die

Custodie Han® 3 M Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370035401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370035402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370035405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370035406
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Leva di aggancio in acciaio inox di alta qualità

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP67

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) FPM
Materiale (agganci) Acciaio inox
Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Custo-
die

Custodie Han® M



31
·

86

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32

19 37 006 1440 19 37 006 0445
19 37 006 0446
19 37 006 0447

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25

19 37 006 1540

Han® M 
Custodia fissa passante

09 37 006 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 6 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola in acciaio inox

Han® B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso

09 37 006 0391

Dima di foratura

1x M32

19 37 006 0545 
19 37 006 0546 
19 37 006 0547

Han® M 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

09 37 006 0801

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370061440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370060445
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370060446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370060447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370061540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370060545
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370060546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370060301
Marani
Font monospazio
Versione IP 67                                                    09 37 006 1301

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodia fissa passante 
con coperchio in metallo

09 37 006 0318

Han® M 
Custodie fisse da pannello 
con coperchio in plastica, 
Uscita laterale, 
leva Han-Easy Lock®

2x M25 19 37 006 0296

Han® M 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

2x M20 19 37 006 1290

Han® M , 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 37 006 5405 09 37 006 5405

Han® M 
Coperchio in metallo 
per custodie di prolunga

09 37 006 5407 09 37 006 5407

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370060318
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370060296
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370061290
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370065405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370065405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370065407
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370065407


31
·

88

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40 19 37 010 0428 

19 37 010 1420
19 37 010 0426
19 37 010 0427

2x M20 19 37 010 0465

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40

19 37 010 1520
19 37 010 0526
19 37 010 0527
19 37 010 0528

Han® M 
Custodia fissa passante

09 37 010 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 10 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a doppia leva in acciaio inox

Dima di foratura

Han® B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso

09 37 010 0391

2x M16 19 37 010 0564

Han® M 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

09 37 010 0801

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370101420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100465
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370101520
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100526
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370100301
Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Font monospazio
Versione IP 67                                                   09 37 010 1301

Marani
Font monospazio

Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

2x M20
2x M32

19 37 010 1270
19 37 010 0272

Han® M 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

09 37 010 5403 09 37 010 5403

Han® M 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

09 37 010 5405 09 37 010 5405

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370101270
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370105403
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370105403
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370105405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370105405
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® M Custodia 
volante, Uscita 
diritta

1x M25 19 37 010 0445

Han® M 
Custodie da 
pannello, Uscita 
laterale

2x M25 19 37 010 0296

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 10 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola in acciaio inox

Han® M 
Custodia fissa 
passante con coperchio 
metallico

09 37 010 0318

Han® M Custodia 
volante, Uscita 
laterale

1x M32     19 37 010 0547

1x M32 19 37 010 0447

1x M40     19 37 010 0548

Han® B, 
Custodia fissa passante IP66 per 
montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso

09 37 010 0397

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370100296
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita diritta 1x M40 19 37 016 0428

1x M25
1x M32

19 37 016 1421
19 37 016 0427

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 37 016 1521
19 37 016 0527
19 37 016 0528

Han® M 
Custodia fissa passante

09 37 016 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 16 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a doppia leva in acciaio inox

 

Dima di foratura

09 37 016 0391Han® B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso

Han® M 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate) 09 37 024 0801

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370161421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370160427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370161521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370160527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370160528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370160301
Marani
Font monospazio
Versione IP 67                                                   09 37 016 1301

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Timbro



31
·

92

Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

1x M25
2x M32
2x M40

19 37 016 1231
19 37 016 0272
19 37 016 0273

Han® M 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

09 37 016 5402 09 37 016 5402

Han® M 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

09 37 016 5405 09 37 016 5405

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370161231
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370160272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370160273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370165402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370165402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370165405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370165405


Identificazione Uscita cavo

Codice
Disegno

(dimensioni in mm)
Versione
normale

Versione
alta

1x M32 19 37 016 0447

1x M32
1x M40

19 37 016 0547
19 37 016 0548

09 37 016 0397

Dima di foratura

09 37 016 0398

Dima di foratura

Housings

Custodie Han® M Taglia 16 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi 
Aggancio a leva singola in acciaio inox

Han® M 
Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

Han® M 
Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

Han® B, 
Custodia fissa passante IP66 per 
montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso 

Han® B, 
Custodia fissa passante IP66 per 
montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®.

Versione senza telaio
(da acquistare separatamente)
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19370160447
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19370160547
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19370160548
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09370160397
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09370160398
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® M 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x M32 19 37 016 0487

Han® M 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M32 19 37 016 0587

Han® M 
Custodia fissa da pannello, 
Uscita laterale

2x M32 19 37 016 0282

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 16 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva centrale in acciaio inox (sulla custodia volante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370160487
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370160587
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370160282
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32

19 37 024 1421
19 37 024 0427
19 37 024 0428
19 37 024 0466
19 37 024 0467

Han® M 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

 

1x M25
1x M32
1x M40

19 37 024 1521
19 37 024 0527
19 37 024 0528

Han® M 
Custodia fissa passante

09 37 024 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 24 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a doppia leva in acciaio inox

Han® B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso

Dima di foratura

09 30 024 0391

Han® M 
Custodie volanti cieche 
(per forature personalizzate)

09 37 024 0801

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370241421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240466
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240467
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370241521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370240301
Marani
Font monospazio
Versione IP 67                                                   09 37 024 1301

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodia fissa da pannello, 
Uscita laterale

2x M32 19 37 024 0272

Han® M 
Custodia di prolunga, 
Uscita laterale

1x M40 19 37 024 0733

Han® M 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

09 37 024 5402 09 37 024 5402

Han® M 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e custodie di prolunga

09 37 024 5405 09 37 024 5405

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 24 B

 
2x M40

 
19 37 024 0273

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240733
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370245402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370245402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370245405
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370245405


2x M32 19 37 024 0457

1x M40 19 37 024 0548

09 37 024 0397

09 37 024 0398

Housings

Custodie Han® M Taglia 24 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi 
Aggancio a leva singola in acciaio inox

Han® M 
Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

Han® M 
Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

Han® B, 
Custodia fissa passante IP66 per 
montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso 

Han® B, 
Custodia fissa passante IP66 per 
montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®.

Versione senza telaio
(da acquistare separatamente)

Identificazione Uscita cavo

Codice
Disegno

(dimensioni in mm)
Versione
normale

Versione
alta
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19370160447
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19370160547
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09370160397
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09370160398
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x M32 19 37 024 0487

Han® M 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M32 19 37 024 0587

Han® M 
Custodia fissa passante

09 37 024 0381

Dima di foratura

Han® M 
Custodia fissa da pannello, 
Uscita laterale

2x M32 19 37 024 0282

Custo-
die

Custodie Han® M Taglia 24 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva centrale in acciaio inox (sulla custodia volante)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240487
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240587
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370240381
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370240282


Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® M 
Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M40
1x M50
4x M25

19 37 048 0448
19 37 048 0449
19 37 048 0401

Han® M Custodia 
volante, Uscita 
laterale

Han® M
Custodia fissa passante 
con coperchio in plastica

09 37 048 0301

C
us
to-
di
e

Custodie Han® M Taglia 48 B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi 
Aggancio a leva singola in acciaio inox

1x M40
1x M50

19 37 048 0548
19 37 048 0549

2x M50 19 37 048 0299Han® M
Custodia fissa da 
pannello con coperchio in 
metallo
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370480448
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370480449
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370480401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19370480548
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09370480301


31
·
100

Caratteristiche
• Custodie per applicazioni con elevate esigenze di

schermatura EMC
• Continuità di schermo su superficie conduttiva
• Custodie a schermatura EMC
• Campo di applicazione: sezionamento di segnali sensibili che

necessitano di essere schermati contro interferenze
elettrognetiche

• Superficie: Trattamento galvanico conduttivo.
Guarnizione O-ring interna

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP44 (IP65 e IP67 con vite
a tenuta 09 20 000 9918)

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Conduttivo non verniciato
Colore (custodie) Zincatura naturale
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio
Finitura superficiale (agganci) Zincato
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
DNV GL

Custo-
die

Custodie Han® 3 EMC
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 62 003 1440
19 62 003 1445

Han® EMC 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M20 19 62 003 1640

Han® EMC 
Custodia fissa diritta
per fissaggio a vitone

1x M20 19 62 003 1150

Han® EMC 
Custodie fisse angolate per
fissaggio a vitone

1x M20
1x M25

19 62 003 1160
19 62 003 1165

Custo-
die

Custodie Han® 3 EMC Taglia 3 A

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Aggancio a leva singola

1x M25   19 62 003 1645

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031445
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031640
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031150
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031160
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031165
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodia fissa passante diritta 

09 62 003 0301

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han® EMC 
Custodia fissa passante diritta 
per collegamento di Han® Q 5/0 su PCB

09 62 003 0304

Han® EMC 
Custodia fissa passante angolata

09 62 003 0801

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han® EMC 
Custodia fissa passante angolata 
con 4 viti di fissaggio

09 62 003 0810

Custo-
die

Custodie Han® 3 EMC Taglia 3 A

Han® EMC Per inserti maschio
Custodie fisse passanti diritte Per inserti femmina     09 62 003 0306

Con coperchio in metallo

09 62 003 0305

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620030301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620030304
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620030801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620030810
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC Custodia da 
pannello, Fondo aperto

1x M20 19 62 003 1250

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han® EMC Custodie di 
prolunga, Uscita diritta

1x M20
1x M25

19 62 003 1750
19 62 003 1755

Han® EMC 
Custodia passa-
parete, Uscita diritta

1x M20 19 62 003 1120

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie Han® 3 EMC Taglia 3 A

Han® EMC, Custodia 
da pannello, Fondo 
chiuso Uscita diritta

1x M20 19 62 003 1252

Han® EMC Custodia 
passa-parete
Uscita diritta

1x M20 19 62 003 1121

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031750
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031755
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620031120
Marani
Font monospazio
Uscita diritta

Marani
Font monospazio
Fori di fissaggio perviti M4
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni con elevate esigenze di

schermatura EMC
• Continuità di schermo su superficie conduttiva
• Custodie a schermatura EMC
• Campo di applicazione: sezionamento di segnali sensibili che

necessitano di essere schermati contro interferenze
elettrognetiche

• Superficie: Trattamento galvanico conduttivo.
Guarnizione O-ring interna

Dettagli tecnici
Temperatura massima 
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio) 
Grado di protezione 
secondo IEC 60529 Grado 
di protezione secondo UL 
50 (Nema) Materiale 
(custodie)

-40 ... +125 °C

V-0

IP65

4, 4X, 12 Pressofusione

d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Conduttivo
Colore (custodie) 
Materiale (guarnizioni) 
Materiale (agganci) 
Colore (aggancio) 
RoHS

Non verniciato
NBR
Policarbonato, acciaio inox 
RAL 7037 (grigio polvere) 
Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 
DNV GL

Custo-
die

Custodie Han® EMC
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodia 
volante, Uscita 
diritta

1x M25 19 62 015 0446

Han® EMC 
Custodia 
volante, Uscita 
laterale

1x M25 19 62 015 0546

Han® EMC 
Custodia fissa 
passante, leva Han-
Easy Lock®

09 62 015 0301

Dima di foratura

Custo-
di
e

Custodie Han® EMC/A Taglia 10 A

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620150446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620150546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620150301
Marani
Font monospazio
IP 65
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodia 
volante, Uscita 
diritta

1x M25 19 62 025 0446

Han® EMC 
Custodia 
volante, Uscita 
laterale

1x M25 19 62 025 0546

Han® EMC 
Custodia fissa 
passante, leva Han-
Easy Lock®

09 62 025 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Taglia 16 A

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a leva singola

Custodie Han® EMC/A 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620250446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620250546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620250301
Marani
Font monospazio
IP 65
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M25
1x M32

19 62 006 0441
19 62 006 0442

Han® EMC , 
Custodia fissa passante

09 62 006 0301

Dima di foratura

C
us
to-
di
e

Custodie Han® EMC/HP  Taglia 6 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a vite

Han® EMC, 
Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M25
1x M32

19 62 006 0541
19 62 006 0542

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620060441
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620060442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620060541
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620060301
Marani
Font monospazio
IP 65
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M32 19 62 010 0442

Han® EMC 
Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M32
1x M40

19 62 010 0542
19 62 010 0543

Han® EMC 
Custodia fissa passante

09 62 010 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie Han® EMC/HP Taglia 10 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620100442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620100542
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620100543
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620100301
Marani
Font monospazio
IP 65
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M32 19 62 040 0442

Han® EMC 
Custodia fissa passante

09 62 040 0301

Dima di foratura

Custo-
di
e

Taglia 16 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a vite

Custodie Han® EMC/HP 

Han® EMC, 
Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M32
1x M40

19 62 040 0542
19 62 040 0543

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620400442
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620400542
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620400301
Marani
Font monospazio
IP 65
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® EMC 
Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M40 19 62 064 0443

Han® EMC 
Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M40 19 62 064 0543

Han® EMC 
Custodia fissa passante

09 62 064 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Taglia 24 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a vite

Custodie Han® EMC/HP 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620640443
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620640543
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09620640301
Marani
Font monospazio
IP 65
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni con elevate esigenze di

schermatura EMC
• Continuità di schermo su superficie conduttiva
• Guarnizione O-ring tra custodia fissa e custodia volante
• Campo di applicazione: sezionamento di segnali sensibili che

necessitano di essere schermati contro interferenze 
elettromagnetiche

• Superficie: trattamento galvanico conduttivo.
Guarnizione O-ring interna

• Leve di aggancio Han-Easy Lock®

Dettagli tecnici
-40 ... +125 °C

V-0

Temperatura massima

Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio) 
Grado di protezione 
secondo IEC 60529 Grado 
di protezione secondo UL 
50 (Nema) Materiale 
(custodie)

IP65

4, 4X, 12 Pressofusione 

d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) 
Colore (custodie)
Materiale (guarnizioni) 
Materiale (agganci)
Colore (aggancio)
RoHS

Conduttivo non verniciato 
Alluminio naturale pallinato 
NBR
Policarbonato, acciaio inox 
RAL 7037 (grigio polvere) 
Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 
DNV GL

Custo-
di
e

Custodie Han® EMC/B con guarnizione in telaio metallico
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 806 1440
19 62 806 0446
19 62 806 0447

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

Han® EMC/B  

Custodia volante cieca, 
(per forature personalizzate)

09 62 806 0801

Han® EMC/B Custodia 
fissa passante, leva 
Han-Easy Lock®

09 62 806 0301

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie Han® EMC/B con guarnizione in telaio metallico        Taglia 6 B

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 806 1540
19 62 806 1541 19 62 806 0546

19 62 806 0547

Han® EMC/B, 
Coperchio in metallo con 
cordino di aggancio per custodie 
fisse passanti e fisse da 
pannello

09 62 806 5425 09 62 806 5425

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628061440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628060446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628060447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628061540
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628060546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628060547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628060801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628060301
Marani
Font monospazio
Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMCAggancio a leva singola

Marani
Font monospazio
IP 65



Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

2x M20 19 62 806 1290
Custo-
di
e

  Han® EMC/B 
Custodia da 
pannello, Uscita 
laterale, 
leva Han-Easy Lock®

Han® EMC/B, Custodia 
passa-parete, Uscita 
diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M25
1x M32

19 62 806 1121
19 62 806 1122

Dima di foratura

Han® EMC/B, 
Custodie volanti
con leva Han-Easy Lock®

 1x M32 19 62 806 0757

Custodie Han® EMC/B  con guarnizione in telaio metallico        Taglia 6 B

09 62 806 0315Han® EMC/B, 
Custodia fissa passante 
per montaggio inserti 
dall'interno. Leve Han-Easy 
Lock®. 

Il telaio in plastica è incluso

 1x M32 19 62 806 0557

Custodie da abbinare con custodia 
fissa-passante 09 62 806 0303

Han® EMC/B 
Custodia fissa 
passante, senza leva

09 62 806 0303
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2x M32 19 62 806 0292

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628061290
Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
IP 65

Marani
Font monospazio
IP 66
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 810 1520
19 62 810 0526
19 62 810 0527

Han® EMC/B  
Custodia volante cieca 
(per forature personalizzate)

09 62 810 0801

Custo-
die

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a doppia leva

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40

19 62 810 1420
19 62 810 1421 19 62 810 0426

19 62 810 0427
19 62 810 0428

Custodie Han® EMC/B  con guarnizione in telaio metallico       Taglia 10 B

Han® EMC/B  
Coperchio in metallo con 
cordino per custodie fisse

09 62 810 5425 09 62 810 5425

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628101420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628101421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100426
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628101520
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100526
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628100801


Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B , Custodia 
fissa passante, leve 
Han-Easy Lock®

09 62 810 0301

Dima di foratura

Han® EMC/B , 
Custodie da 
pannello, Uscita 
laterale, 
leve Han-Easy Lock®

2x M25
2x M32

19 62 810 1271
19 62 810 0272

Han® EMC/B
Custodie di prolunga
Uscita diritta,
leve Han-Easy Lock®

1x M25

1x M32

Versione a 2 leve
19 62 810 0766

C
us
to-
di
e

1x M25
1x M32

19 62 810 1121
19 62 810 1122

Dima di foratura

Han® EMC/B
Custodie fisse passa-parete 
Uscita diritta
Leve Han-EasyLock

09 62 810 5425 09 62 810 5425Han® EMC/B, 
Coperchio in metallo, 
per custodie fisse passanti e 
fisse da pannello.  
Con cordino di aggancio  

Custodie Han® EMC/B  con guarnizione in telaio metallico      Taglia 10 B

Han® EMC/B , 
Custodia fissa-passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®

09 62 810 0315

Dima di foratura

2x M20
Con leva metallica 

19 62 810 0765 ML
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Versione a 1 leva
19 62 810 0757

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628100301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628101271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100766
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100757
Marani
Font monospazio
IP 65

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M25
1x M32

19 62 810 0446
19 62 810 0447

Han® EMC/B  

Custodia 
volante, Uscita 
laterale

Han® EMC/B , Custodia 
fissa passante, leva 
Han-Easy Lock®

09 62 810 0305

Dima di foratura

Custo-
die

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a leva singola

1x M25
1x M32

19 62 810 0546
19 62 810 0547

Custodie Han® EMC/B  con guarnizione in telaio metallico       Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100446
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628100547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628100305
Marani
Font monospazio
IP 65



Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 816 1421
19 62 816 0427
19 62 816 0428

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 816 1521
19 62 816 0527

 19 62 816 0528

Han® EMC/B  

Custodia volante cieca 
(senza uscita cavi per 
forature personalizzate) 

09 62 816 0801

Custo-
di
e

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a doppia leva

1x M40 19 62 816 0538Han® EMC/B  

Custodia volante con 
leve Uscita diritta

Custodie Han® EMC/B  con guarnizione in telaio metallico      Taglia 16 B

2x M25  19 62 816 0466
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628161421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628160427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628160428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628161521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628160527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628160801
Marani
Font monospazio
Parte fissa:utilizzare custodia fissa 09 62 816 0303

Marani
Timbro
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B 
Custodia fissa 
passante, leve Han-
Easy Lock®

09 62 816 0301

Dima di foratura

Han® EMC/B 
Custodie da 
pannello, Uscita 
laterale, 
leve Han-Easy Lock®

2x M25
2x M40

19 62 816 1271
19 62 816 0273

Custo-
die

Han® EMC/B, Custodia 
passa-parete, Uscita 
diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M32
1x M40

19 62 816 1121
19 62 816 1122

Dima di foratura

Han® EMC/B, 
Coperchio, 
per custodie fisse 
passanti, per fisse da 
pannello,  Metallo,  
Con cordino di aggancio

09 62 816 5425 09 62 816 5425

09 62 816 0303

Custodie Han® EMC/B  con guarnizione in telaio metallico       Taglia 16 B

Dima di foratura

Han® EMC/B , 
Custodia fissa-passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®

09 62 816 0315

1x M32
1x M40Uscita laterale 19 62 816 1141

19 62 816 1142

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628160301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628161271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628160273
Marani
Font monospazio
Senza leve

Marani
Font monospazio
IP 65

Marani
Font monospazio
IP 66



Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M32 19 62 824 1422

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 824 1521
19 62 824 0527
19 62 824 0528

Han® EMC/B  

Custodia volante cieca 
(senza uscita cavi per 
forature personalizzate) 

09 62 824 0801

Custo-
di
e

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a doppia leva

1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

19 62 824 0427
19 62 824 0428
19 62 824 0466 
19 62 824 0467
19 62 824 0468 

Han® EMC/B  

Custodia volante con 
leve Uscita diritta

19 62 824 0538

Custodie Han® EMC/B  con guarnizione in telaio metallico       Taglia 24 B

31
·

119

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628241422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628241521
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628240527
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628240528
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628240801
Marani
Font monospazio
Parte fissa:utilizzare custodia fissa 09 62 824 0306
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B 
Custodia fissa 
passante, leve Han-
Easy Lock®

09 62 824 0301

Dima di foratura

Han® EMC/B 
Custodie da 
pannello, Uscita 
laterale, 
leve Han-Easy Lock®

2x M25
2x M40

19 62 824 1271
19 62 824 0273

Han® EMC/B 
Coperchio in metallo con 
cordino di aggancio per 
custodie fisse passanti e 
fisse da pannello

09 62 824 5425 09 62 824 5425

Custo-
die

Han® EMC/B, Custodia 
passa-parete, Uscita 
diritta, 
Han-Easy Lock®

1x M32
1x M40

19 62 824 1121
19 62 824 1122

Dima di foratura

Custodie Han® EMC/B  con guarnizione in telaio metallico       Taglia 24 B

Han® EMC/B , 
Custodia fissa-passante 
per montaggio inserti dall'interno. 
Leve Han-Easy Lock®

09 62 824 0315

19 62 824 11411x M32Uscita laterale

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628240301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628241271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19628240273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628245425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09628245425
Marani
Font monospazio
Senza leve09 62 824 0306

Marani
Font monospazio
IP 65

Marani
Font monospazio
IP 66
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Caratteristiche Dettagli tecnici
-40 ... +125 °C
IP65

4, 12

Pressofusione di alluminio    
Pallinatura conduttiva 
Alluminio naturale

     NBR
Policarbonato (PC), Acciaio inox 

Temperatura massima
Grado di protezione  
secondo IEC 60529
Nema Type  
secondo UL 50 / UL 50E 
Materiale (custodie)
Superficie (corpo custodie) 
Colore (custodie)
Materiale (guarnizioni) Materiale 
(leve di aggancio)
Colore (leve di aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)

Comportamento al fuoco 
secondo UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Specifiche e approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 
DNV GL

Custodie Han® EMC/B con guarnizioni in gomma
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Marani
Font monospazio
• Custodie per applicazioni con elevate esigenze  di schermatura EMC.• Completamente in metallo, per un'alta efficienza schermante• Continuità di schermo tra custodia fissa e volante  attraverso le superfici metalliche conduttive.  La guarnizione in gomma non crea "spifferi" EMC  a custodie accoppiate e agganciate.• Sforzi di aggancio ottimizzati tra custodia fissa e volante.• Compatibilità con tutte le custodie volanti EMC esistenti.• Dime di foratura invariate e compatibili con tutte quelle  delle custodie fisse di taglia Han B• Leve di aggancio Han-Easy Lock• Campi di applicazione: connessioni e sezionamenti di  apparati che necessitano di solide schermature contro  interferenze magnetiche ed elettro-magnetiche.

Marani
Font monospazio
®
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni    Versione

 normale     Versione alta

Han® EMC/B  

Custodia fissa passante 
EMC con guarnizione in 
gomma

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 806 1440 19 62 806 0446
19 62 806 0447

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 806 1540
19 62 806 0546
19 62 806 0547

Han® EMC/B  

Custodia volante cieca, 
(per forature
personalizzate)

09 62 806 0801

Custo-
die

Taglia 6 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a leva singola

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

Dima di foratura

09 62 806 2301

Custodie Han® EMC/B con guarnizioni in gomma

Han® EMC/B E

Custodie fisse da 
pannello EMC con 
guarnizione in gomma

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 806 2290
19 62 806 2291
19 62 806 2292

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
IP 65
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodia fissa passante 
EMC con guarnizione in 
gomma

1x M25
1x M32

19 62 810 0446
19 62 810 0447

Han® EMC/B  

Custodia 
volante, Uscita 
laterale

1x M32 19 62 810 0547

09 62 810 2305

Custo-
die

Taglia 10 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a leva singola

  Han® EMC/B  

Custodie 
volanti Uscita 
diritta

Custodie Han® EMC/B con guarnizioni in gomma

1x M20
1x M25
1x M32

Han® EMC/B E

Custodie fisse da 
pannello EMC con 
guarnizione in gomma

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
IP 65
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodia fissa passante 
EMC con guarnizione in 
gomma

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 810 1420
19 62 810 1421 19 62 810 0426

19 62 810 0427

Han® EMC/B  
Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 62 810 1520
19 62 810 0526
19 62 810 0527

Han® EMC/B  

Custodia volante cieca 
(per forature
personalizzate)

09 62 810 0801

Custo-
die

Taglia 10 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a doppia leva

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti Uscita 
diritta

Dima di foratura

Custodie Han® EMC/B con guarnizioni in gomma

Han® EMC/B E

Custodie fisse da 
pannello EMC con 
guarnizione in gomma

19 62 810 2301

1x M25
1x M32

Marani
Font monospazio
19 62 810 227119 62 810 2272

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
IP 65



Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodia fissa passante 
EMC con guarnizione in 
gomma

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 816 1421
19 62 816 0427
19 62 816 0428

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 816 1521
19 62 816 0527

 19 62 816 0528

Han® EMC/B  

Custodia volante
cieca (senza uscita 
cavi per forature 
personalizzate) 

09 62 816 0801

Custo-
di
e

Taglia 16 B

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a doppia leva

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti Uscita 
diritta

09 62 816 2301

Dima di foratura

Custodie Han® EMC/B con guarnizioni in gomma

31
·

125

Han® EMC/B E

Custodia fissa da 
pannello EMC con 
guarnizione in gomma

19 62 816 2771
19 62 816 2772
19 62 816 2773

1x M25
1x M32
1x M40

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
IP 65
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Codice
Disegni Versione nor-

male Versione alta

Han® EMC/B  

Custodia fissa passante 
EMC con guarnizione in 
gomma

1x M32 19 62 824 1422

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 62 824 1521
19 62 824 0527
19 62 824 0528

Han® EMC/B  

Custodia volante
cieca (senza uscita 
cavi per forature 
personalizzate) 

09 62 824 0801

Custo-
di
e

Han® EMC/B  

Custodie 
volanti Uscita 
diritta

1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

09 62 824 2301

Dima di foratura

Taglia 24 BCustodie Han® EMC/B con guarnizioni in gomma

19 62 824       0427
19 62 824 0428
19 62 824 0466 
19 62 824 0467 
19 62 824 0468 

Han® EMC/B E

Custodia fissa da 
pannello EMC con 
guarnizione in gomma

19 62 824 2771
19 62 824 2772
19 62 824 2773

1x M25
1x M32
1x M40

Marani
Font monospazio
Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMCAggancio a doppia leva

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
IP 65



Han

Identificazione

    Codice
 Disegno 
          (dimensioni 
in mm)

Low construc-
tion

Han® EMC/B 
Custodia fissa passante EMC con guarnizionein 
gomma  Taglia 16 B

09 62 816 2303

Dima di foratura

Han® EMC/B 
Custodia fissa passante EMC con guarnizione in 
gomma Taglia 24 B

09 62 824 2306

Dima di foratura

Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC 
Aggancio a doppia leva (con leve sulla custodia volante)

Taglia 16 e 24 B

Han® EMC/B 
Custodia volante con 2 leve di 
aggancio Taglia 24 B

19 62 824 0538

Han® EMC/B 
Custodia volante con 2 leve di 
aggancio Taglia 16 B

19 62 816 0538
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Custodie Han® EMC/B con guarnizioni in gomma

Han® EMC/B 
Coperchi EMC per custodie
EMC con guarnizione in gomma

09 62 806 5405 
09 62 810 5405 
09 62 810 5406 
09 62 816 5405 
09 62 816 5406 
09 62 824 5405 
09 62 824 5406 

Taglia 6B
Taglia 10B
Taglia 10B
Taglia 16B
Taglia 16B
Taglia 24B
Taglia 24B 

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Uscita laterale M40

Marani
Font monospazio
Uscita laterale M40

Marani
Font monospazio
IP 65

Marani
Font monospazio
IP 65



Custo-
die

Custodie fisse-passanti EMC/B "Rear Fit" (montaggio inserti dall'interno)
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Marani
Font monospazio
Custodie Han  EMC/B con aggancio a doppia leva (IP66)

Marani
Font monospazio
Identificazione                                                             Codice                                                                Disegni (dimensioni in mm)

Marani
Font monospazio
Han   EMC/B taglia 10.                                         09 62 810 0315    Custodia completa di telaio "Rear Fit"Custodie fisse-passanti                                        09 62 810 0392    Custodia senza telaio "Rear Fit"per montaggio inserti dall'interno.Leve Han-EasyLock

Marani
Font monospazio
Telaio "Rear Fit" taglia 10                                     09 30 010 9301acquistabile separatamente

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han   EMC/B taglia 16.                                         09 62 816 0315    Custodia completa di telaio "Rear Fit"Custodie fisse-passanti                                        09 62 816 0392    Custodia senza telaio "Rear Fit"per montaggio inserti dall'interno.Leve Han-EasyLock

Marani
Font monospazio
Telaio "Rear Fit" taglia 16                                     09 30 016 9301acquistabile separatamente

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han   EMC/B taglia 24.                                         09 62 824 0315    Custodia completa di telaio "Rear Fit"Custodie fisse-passanti                                        09 62 824 0392    Custodia senza telaio "Rear Fit"per montaggio inserti dall'interno.Leve Han-EasyLock

Marani
Font monospazio
Telaio "Rear Fit" taglia 24                                    09 30 024 9301acquistabile separatamente

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Dima di foratura

Marani
Font monospazio
Dima di foratura

Marani
Font monospazio
Dima di foratura

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Font monospazio
IP 66
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Marani
Font monospazio
Custodie Han  EMC/B con aggancio a leva singola (IP66)

Marani
Font monospazio
Han   EMC/B taglia 6.                                           09 62 806 0315    Custodia completa di telaio "Rear Fit"Custodie fisse-passanti                                        09 62 806 0392    Custodia senza telaio "Rear Fit"per montaggio inserti dall'interno.Leva Han-EasyLock

Marani
Font monospazio
Telaio "Rear Fit" taglia 6                                      09 30 006 9301acquistabile separatamente

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han   EMC/B taglia 10.                                         09 62 810 0397    Custodia completa di telaio "Rear Fit"Custodie fisse-passanti                                        09 62 810 0398    Custodia senza telaio "Rear Fit"per montaggio inserti dall'interno.Leve Han-EasyLock

Marani
Font monospazio
Telaio "Rear Fit" taglia 10                                     09 30 010 9301acquistabile separatamente

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han   EMC/B taglia 16.                                         09 62 816 0397    Custodia completa di telaio "Rear Fit"Custodie fisse-passanti                                        09 62 816 0398    Custodia senza telaio "Rear Fit"per montaggio inserti dall'interno.Leve Han-EasyLock

Marani
Font monospazio
Telaio "Rear Fit" taglia 16                                    09 30 016 9301acquistabile separatamente

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Dima di foratura

Marani
Font monospazio
Dima di foratura

Marani
Font monospazio
Dima di foratura

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
Identificazione                                                                       Codice                                                                                 Disegni (dimensioni in mm)

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
Han   EMC/B taglia 24.                                         09 62 824 0397    Custodia completa di telaio "Rear Fit"Custodie fisse-passanti                                        09 62 824 0398    Custodia senza telaio "Rear Fit"per montaggio inserti dall'interno.Leve Han-EasyLock

Marani
Font monospazio
Telaio "Rear Fit" taglia 24                                    09 30 024 9301acquistabile separatamente

Marani
Font monospazio
Dima di foratura

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Font monospazio
IP 66

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



31
·

130

Caratteristiche
• Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Eccellenti caratteristiche EMC
• Vite di aggancio M4
• Campo di applicazione: installazioni esterne su veicoli, impianti

in aree particolarmente umide e gravose, sezionamento di
segnali sensibili che necessitano di essere schermati.

• Finitura: colore nero e guarnizione interna

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio  2 Nm
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere, cromata
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DNV GL
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
E’ necessario rimuovere le guarnizioni degli inserti  Han® Q e 
Han A®. La funzionalità della guarnizione dell’inserto viene sosti-
tuita dalla guarnizione della custodia.

Per il fissaggio di custodie base angolate e custodie base con 
fori passanti, l’installatore deve assicurarsi di sigillare le viti
all'interno del pannello.

Custo-
die

Custodie Han® 3 HPR
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M20
1x M25

19 40 703 0400
19 40 703 0401

① Vite con guarnizione

Han® HPR 
Custodia fissa passante diritta 

Confezione:
Custodia + vite a tenuta

09 40 703 0301

① Vite con guarnizione

Custo-
die

Han® 3 HPR - verniciate a polvere Taglia 3 A

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Bloccaggio rapido

Han® 3 HPR 
Coperchi per custodie volanti 

Coperchio verniciato senza cordino 09 40 703 5403

Coperchio verniciato con cordino 09 40 703 5404

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407030301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 40 703 5401

Han® HPR 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 40 703 5402

Han® HPR 
Supporto con fondo aperto 

Per il montaggio di custodie
fisse passanti in posizione angolata

Uscita cavi M20

Ordinare separatamente
la custodia passante 

1x M20 19 40 703 0900

Han® HPR 
Supporto con fondo aperto 

Per il montaggio di custodie
fisse passanti in posizione angolata 

Senza uscita cavi

Ordinare separatamente
la custodia passante 

09 40 703 0902

Custo-
die

Han® 3 HPR - verniciate a polvere Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407035401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407035402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030900
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407030902


Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M20
1x M25

19 40 703 0410
19 40 703 0411

Han® HPR 
Custodia fissa passante diritta 

Confezione:
Custodia + vite a tenuta

09 40 703 0311

① Vite con guarnizione

Custo-
die

Han® 3 HPR - verniciate a polvere Taglia 3 A

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Han® 3 HPR 
Coperchi per custodie volanti 

Coperchio verniciato senza cordino 09 40 703 5413

Coperchio verniciato con cordino 09 40 703 5414
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030410
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407030311
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante angolata, 
Fondo aperto,  
Fori passanti per viti di fissaggio  

Confezione:
Custodia + vite a tenuta

09 40 703 0950

① Vite con guarnizione

Han® HPR 
Custodia fissa passante angolata, 
Fondo aperto,  
versione lunga,  
Versione lunga,  
Fori passanti per viti di fissaggio 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

09 40 703 0951

Han® HPR 
Custodia fissa passante angolata, 
Fondo aperto,  
versione lunga,
Fori di fissaggio filettati
Confezione:
Custodia +  vite a tenuta

09 40 703 0953

Han® HPR 
Custodia da pannello angolata,  
Fondo chiuso,  
Fori passanti per viti di fissaggio, 
Uscita cavo M20 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M20 19 40 703 0950

① Vite con guarnizione

Custo-
die

Han® 3 HPR - verniciate a polvere Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407030950
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407030951
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407030953
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030950
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia da pannello angolata, 
Fondo chiuso,  
Versione lunga,  

Fori passanti per viti di fissaggio, 
Uscita cavo M25 

Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M25 19 40 703 0951

Han® HPR 
Custodia da pannello angolata, 
Fondo chiuso,  
Versione lunga,  

Fori di fissaggio filettati, 
Uscita cavi M25 

Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M25 19 40 703 0953

Han® HPR 
Coperchio metallico 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 40 703 5411

Han® HPR 
Coperchio metallico
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 40 703 5412

Custo-
die

Han® 3 HPR - verniciate a polvere Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030951
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030953
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407035411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407035412
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Supporto con fondo aperto 
per il montaggio di custodie fisse passanti  
in posizione angolata

Uscita cavo M20

1x M20 19 40 703 0900

Han® HPR 
Supporto con fondo aperto 
per il montaggio di custodie fisse passanti  
in posizione angolata

Senza uscita cavi

09 40 703 0902

Custo-
die

Han® 3 HPR - verniciate a polvere Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19407030900
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09407030902
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M20
1x M25

19 40 003 0400
19 40 003 0401

Han® HPR 
Custodia fissa passante diritta 

Confezione:
Custodia + vite a tenuta

09 40 003 0301

① Vite con guarnizione

Custo-
die

Han® 3 HPR - cromate Taglia 3 A

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Bloccaggio rapido

Han® 3 HPR 
Coperchi per custodie volanti 

Coperchio cromato senza cordino 09 40 003 5403

Coperchio cromato con cordino 09 40 003 5404

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030400
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400030301
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Coperchio in metallo, 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 40 003 5401

Han® HPR 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 40 003 5402

Han® HPR 
Supporto con fondo aperto 
per il montaggio di custodie fisse passanti  
in posizione angolata

Uscita cavi M20

1x M20 19 40 003 0900

Han® HPR 
Supporto con fondo aperto 
per il montaggio di custodie fisse passanti  
in posizione angolata

Senza uscita cavi

09 40 003 0902

Custo-
die

Han® 3 HPR - cromate Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400035401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400035402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030900
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400030902
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M20
1x M25

19 40 003 0410
19 40 003 0411

① Vite con guarnizione

Han® HPR 
Custodia fissa passante diritta 

Confezione:
Custodia + vite a tenuta

09 40 003 0311

① Vite con guarnizione

Custo-
die

Han® 3 HPR - cromate Taglia 3 A

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Han® 3 HPR 
Coperchi per custodie volanti 

Coperchio cromato senza cordino 09 40 003 5413

Coperchio cromato con cordino 09 40 003 5414

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030410
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400030311
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante angolata, 
Fondo aperto,  
Fori passanti per viti di fissaggio  

Confezione:
Custodia + vite a tenuta

09 40 003 0950

① Vite con guarnizione

Han® HPR 
Custodia fissa passante angolata, 
Fondo aperto,  
Versione lunga,  
Fori passanti per viti di fissaggio  

Confezione:
Custodia +  vite a tenuta

09 40 003 0951

Han® HPR 
Custodia fissa passante angolata, 
Fondo aperto, 
Versione lunga,
Fori di fissaggio filettati, 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

09 40 003 0953

Han® HPR 
Custodia fissa angolata da pannello,
Fondo chiuso,  
Fori passanti per viti di fissaggio, 
Uscita cavi M20 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M20 19 40 003 0950

① Vite con guarnizione

Custo-
die

Han® 3 HPR - cromate Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400030950
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400030951
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400030953
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030950
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa angolata da pannello,
Fondo chiuso, 
Versione lunga,
Fori passanti per viti di fissaggio, 
Uscita cavi M25
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M25 19 40 003 0951

Han® HPR 
Custodia fissa angolata da pannello, 
Fondo chiuso,
Versione lunga,  
Fori di fissaggio filettati, 
Uscita cavi M25 
Confezione:
Custodia + vite a tenuta

1x M25 19 40 003 0953

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 40 003 5411

Han® HPR 
Coperchio in metallo
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello

09 40 003 5412

Custo-
die

Han® 3 HPR - cromate Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030951
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030953
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400035411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400035412
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Supporto con fondo aperto 
per il montaggio di custodie fisse passanti  
in posizione angolata

Uscita cavi M20

1x M20 19 40 003 0900

Han® HPR 
Supporto con fondo aperto 
per il montaggio di custodie fisse passanti  
in posizione angolata

Senza uscita cavi

09 40 003 0902

Custo-
die

Han® 3 HPR - cromate Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400030900
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400030902
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
• Custodie metalliche ad alta resistenza alla corrosione
• Resistenza alla corrosione secondo ASTM B117-09 (500 h)
• Eccellenti caratteristiche EMC
• Vite di aggancio M6
• Campo di applicazione: installazioni esterne su veicoli, impianti

in aree particolarmente umide e gravose, sezionamento di
segnali sensibili che necessitano di essere schermati.

• Finitura: colore nero e guarnizione interna

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio 4 Nm
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65, IP68, IP69K

Grado di protezione secondo 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
ad elevata resistenza alla
corrosione

Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
RoHS Conforme 

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Custo-
die

Custodie Han® HPR
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25 19 40 006 0401

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25 19 40 006 0501

Han® HPR 
Custodie fisse passanti

09 40 006 0301

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti

09 40 006 5404

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 6 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio RAPIDO (vite rapida)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400060301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400065404
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  

09 40 006 5401Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 6 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400065401
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40

19 40 006 0410
19 40 006 0411
19 40 006 0412
19 40 006 0413

Han® HPR 
Custodie volanti 
con adattatore, 
Uscita diritta

1x M40 19 40 006 0418

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40

19 40 006 0510
19 40 006 0511
19 40 006 0512
19 40 006 0513

Han® HPR 
Custodia volante cieca 
(senza uscita cavi per
forature personalizzate) 

09 40 006 0811

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 006 0311

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 6 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a VITE

2x M20 19 40 006 0431

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060410
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060412
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060413
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060418
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060510
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060511
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060512
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060513
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400060811
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400060311
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante 
con coperchio in metallo

09 40 006 0317

Han® HPR 
Custodie da pannello, 
Montaggio 
orizzontale, Uscita 
cavo posteriore

1x M25
1x M40

19 40 006 0911
19 40 006 0913

Han® HPR Custodie 
da pannello, Uscita 
cavo sul fondo

1x M32
1x M40

19 40 006 1212
19 40 006 1213

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 6 B

Han® HPR 
Custodia fissa passante per 
montaggio inserti dall'interno 

09 40 006 0391

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400060317
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060911
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400060913
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061213
Marani
Font monospazio
Il codice comprende:corpo custodia + telaio per montaggiodall'interno

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie da pannello, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 40 006 1260
19 40 006 1261
19 40 006 1262

Han® HPR 
Custodia passa-parete, 
per montaggio dall’interno, 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

19 40 006 1112
19 40 006 1113

Han® HPR 
Custodia passa-parete, 
per montaggio dall’esterno, 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

19 40 006 1117
19 40 006 1118

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti

09 40 006 5414

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 6 B

2x M25 19 40 006 1271

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061260
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061261
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061262
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061112
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061113
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061117
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400061118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400065414
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello,  
e passa-parete

09 40 006 5411Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 6 B

Han® HPR 
Custodie volanti uscita laterale 
Aggancio a leva centrale

1x M40 19 40 006 0584

Han® HPR 
Custodia fissa passante 
per aggancio a leva centrale

09 40 006 0381

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400065411
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25 19 40 010 0401

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M25 19 40 010 0501

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 010 0301

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti

09 40 010 5404

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 10 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio RAPIDO (vite rapida)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400100301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400105404
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Coperchio in metallo, 
per custodie fisse passanti 
e fisse da pannello  

09 40 010 5401Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 10 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400105401
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie 
volanti, Uscita 
diritta

1x M25
1x M32
1x M40
2x M20

19 40 010 0411
19 40 010 0412
19 40 010 0413
19 40 010 0430

Han® HPR 
Custodie 
volanti, Uscita 
laterale

1x M25
1x M32
1x M40

19 40 010 0511
19 40 010 0512
19 40 010 0513

Han® HPR 
Custodia volante cieca 
(senza uscita cavi per 
forature personalizzate) 

09 40 010 0811

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 010 0311

Custo-
di
e

Custodie Han® HPR Taglia 10 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor) 
Aggancio a VITE

Han® HPR 
Custodia fissa passante per 
montaggio inserti dall'interno 

09 40 010 0391

Dima di foratura

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100412
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100413
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100430
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100511
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100512
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400100513
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400100811
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400100311
Marani
Font monospazio
Il codice comprende:corpo custodia + telaio per montaggiodall'interno

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante 
con coperchio in metallo

09 40 010 0317

Han® HPR Custodie 
da pannello, Uscita 
laterale

1x M20
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32

19 40 010 1260
19 40 010 1262
19 40 010 1263
19 40 010 1271
19 40 010 1272

Han® HPR 
Custodia passa-parete, 
per montaggio 
dall’interno, Uscita diritta

1x M40 19 40 010 1113

Han® HPR 
Custodia passa-parete, 
per montaggio 
dall’esterno, Uscita diritta

1x M40 19 40 010 1118

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 10 B

1x M32 19 40 010 1212Han® HPR Custodia 
da pannello, Uscita 
sul fondo
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400100317
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400101260
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400101262
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400101263
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400101271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400101272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400101113
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400101118
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti  

09 40 010 5414

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e passa-parete

09 40 010 5411

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 10 B

Han® HPR 
Custodie volanti uscita laterale 
Aggancio a leva centrale

1x M40 19 40 010 0583

Han® HPR 
Custodia fissa passante 
per aggancio a leva centrale

09 40 010 0381

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400105414
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400105411
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32 19 40 016 0402

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M32 19 40 016 0502

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 016 0301

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti

09 40 016 5404

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 16 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio RAPIDO (vite rapida)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160502
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400160301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400165404
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello 
e passa-parete

09 40 016 5401 Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 16 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400165401
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M25
1x M32
1x M40
1x M50
2x M25

19 40 016 0411
19 40 016 0412
19 40 016 0413
19 40 016 0414
19 40 016 0431

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32
1x M40
1x M50

19 40 016 0510
19 40 016 0511
19 40 016 0512
19 40 016 0513
19 40 016 0514

Han® HPR 
Custodia volante cieca 
(senza uscita cavi per
forature personalizzate) 

09 40 016 0811

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 016 0311

Han® HPR 
Custodia fissa passante 
con coperchio in metallo

09 40 016 0317

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 16 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a VITE

2x M25 19 40 016 0526

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160412
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160413
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160414
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160431
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160510
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160511
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160512
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160513
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160514
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400160811
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400160311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400160317
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante per 
montaggio inserti dall'interno 

1x M32
2x M32

19 40 016 0912
19 40 016 0922

Han® HPR Custodie 
da pannello, Uscita 
laterale

1x M25 
1x M32 
1x M40 
2x M40

19 40 016 1261
19 40 016 1262
19 40 016 1263
19 40 016 1273

Han® HPR 
Custodia da pannello cieca 
(senza uscita cavi per 
forature personalizzate) 

09 40 016 1201

Han® HPR 
Custodia passa-parete, 
per montaggio 
dall’interno, Uscita diritta

1x M40
1x M50

19 40 016 1113
19 40 016 1114

Custo-
di
e

Custodie Han® HPR Taglia 16 B

Han® HPR 
Custodie da pannello, 
Montaggio orizzontale, 
Uscita cavo posteriore 

Dima di foratura

09 40 016 0391

1x M20, 1x M25 19 40 016 1225

Han® HPR Custodie 
da pannello, Uscita 
su fondo

1x M32
2x M32

19 40 016 1223
19 40 016 1222

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160912
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400160922
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161261
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161262
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161263
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400161201
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161113
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161114
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Il codice comprende:corpo custodia + telaio per montaggiodall'interno

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia passa-parete, 
per montaggio dall’esterno, 
Uscita diritta

1x M40
1x M50
2x M25

19 40 016 1118
19 40 016 1119
19 40 016 1134

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti

09 40 016 5414

Han® HPR 
Coperchio in metallo, 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e passa-parete

09 40 016 5411

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 16 B

Han® HPR 
Custodia fissa passante 
per aggancio a leva centrale

09 40 016 0381

Han® HPR 
Custodie volanti uscita laterale 
Aggancio a leva centrale

1x M40 19 40 016 0583

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400161134
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400165414
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400165411
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32
1x M63

19 40 024 0402
19 40 024 0410

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M40 19 40 024 0503

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 024 0301

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti

09 40 024 5404

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio RAPIDO (vite rapida)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240402
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240410
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240503
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240301
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400245404
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello  
e passa-parete

09 40 024 5401Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400245401
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32
1x M40
1x M50
2x M25
2x M32
2x M40
3x M25
3x M25, 1x M20
4x M20
4x M25

19 40 024 0412
19 40 024 0413
19 40 024 0414
19 40 024 0431
19 40 024 0432
19 40 024 0433
19 40 024 0461
19 40 024 0471
19 40 024 0473
19 40 024 0474

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita diritta, 
Versione speciale ALTA

1x M50
3x M32
4x M25

19 40 024 0419
19 40 024 0467
19 40 024 0477

Han® HPR 
Custodia volante, 
Uscita diritta, 
Versione speciale ALTA

1x M63 19 40 024 0420

Han® HPR 
Custodia volante,
Uscita diritta, 
Versione speciale con
adattatori filettati

2x M40 19 40 024 0438

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor)
Aggancio a VITE

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240412
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240413
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240414
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240431
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240432
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240433
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240461
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240471
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240473
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240474
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240419
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240467
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240477
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240420
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240438
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M32
1x M40
1x M50

19 40 024 0512
19 40 024 0513
19 40 024 0514

Han® HPR 
Custodie volanti, 
Uscita laterale, 
Versione speciale ALTA

2x M32 19 40 024 0537

Han® HPR 
Custodia volante,
Uscita angolata, 
Versione speciale angolata
e con coperchio di ispezione 

3x M25 19 40 024 0631

X

Han® HPR 
Custodia volante cieca 
(senza uscita cavi per
forature personalizzate) 

09 40 024 0811

Han® HPR 
Custodia fissa passante

09 40 024 0311

Han® HPR 
Custodia fissa passante 
con coperchio in metallo

09 40 024 0317

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 24 B

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240512
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240513
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240514
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240537
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240631
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240811
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240311
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400240317
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia fissa passante per 
montaggio inserti dall'interno 

1x M50 
2x M32 
3x M25
3x M25, 1x M20 
4x M25

19 40 024 0914
19 40 024 0925
19 40 024 0931
19 40 024 0971
19 40 024 0941

Han® HPR Custodie 
da pannello, Uscita 
cavo sul fondo

19 40 024 1231
19 40 024 1271
19 40 024 1242

3x M25
3x M25, 1x M20 
4x M25
3x M32 19 40 024 1232 

Han® HPR Custodie 
da pannello, Uscita 
laterale

1x M40
2x M40
2x M50

19 40 024 1263
19 40 024 1273
19 40 024 1274

Han® HPR 
Custodia passa-parete, 
per montaggio 
dall’interno, Uscita diritta

1x M40
1x M50

19 40 024 1113
19 40 024 1114

Custo-
di
e

Custodie Han® HPR Taglia 24 B

Han® HPR 
Custodie da pannello, 
montaggio 
orizzontale, Uscita 
cavo posteriore

09 40 024 0391

Dima di foratura

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Il codice comprende:corpo custodia + telaio per montaggiodall'interno

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
1x M40                      19 40 024 1253

Marani
Font monospazio
1x M50                      19 40 024 1265



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodia passa-parete, 
per montaggio dall’esterno, 
Uscita diritta

1x M40
1x M50
2x M32

19 40 024 1118
19 40 024 1119
19 40 024 1135

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie volanti

09 40 024 5414

Han® HPR 
Coperchio in metallo 
per custodie fisse passanti, 
fisse da pannello 
e passa-parete

09 40 024 5411

Custo-
die

Custodie Han® HPR Taglia 24 B

Han® HPR 
Custodia fissa passante 
per aggancio a leva centrale

09 40 024 0381

Han® HPR 
Custodie volanti uscita laterale 
Aggancio a leva centrale

1x M40
1x M50 19 40 024 0584

19 40 024 0583
 

31
·

165

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400241118
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400241119
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400241135
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400245414
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400245411
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Dettagli tecnici
Temperatura d'esercizio -40 ... + 125° C
Coppia di serraggio (viti di aggancio)      10 Nm
Grado di protezione (IEC 60529)             IP65 / IP68
Grado di protezione (UL 50/UL 50E)        4 | 4x | 12
Materiale (custodie) Pressofusione d'alluminio  

resistente alla corrosione
Trattamento superficiale Verniciatura a polvere 

epossidica
Colore RAL 9005 (nero jet)

Caratteristiche

NBRMateriale (guarnizioni)
Materiale (viti) Acciaio inox

Specifiche e approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
DNV GL

Han

Han® HPR Compact

• Costruzione robusta e compatta
• Elementi aggiuntivi per aumentare l'altezza
• Per tutti gli inserti monoblocco e telai Han-Modular di taglia

Han 6, 10, 16 e 24 B
• Facile installazione
• NON compatibili con telai Han HC Modular
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Identificazione Uscita cavo Codice
Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con
uscita DIRITTA

1x M25
1x M32
1x M40

19 40 506 0411
19 40 506 0412
19 40 506 0413

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con 
uscita LATERALE

1x M25
1x M32
1x M40

19 40 506 0511
19 40 506 0512
19 40 506 0513

Han

Han® HPR Compact  Taglia 6 B

Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Aggancio a vite
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Marani
Timbro



Identificazione Codice
Disegno 

(dimensioni in mm)

09 40 506 9910

Han® HPR Compact 

Custodia fissa-passante

09 40 506 0311

Dima di foratura

Han

Han® HPR Compact  Taglia 6 B

Han® HPR Compact

Coperchio di protezione
con cordino di aggancio
per custodie fisse

09 40 506 5411

Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Aggancio a vite
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Han® HPR Compact
Distanziale per incremento spazio
nella custodia volante



Identificazione Uscita cavo
Disegno 

(dimensioni in mm)

1x M25
1x M32
1x M40

19 40 510 1411
19 40 510 1412
19 40 510 1413

19 40 510 0411
19 40 510 0412
19 40 510 0413

1x M25
1x M32
1x M40

19 40 510 1511
19 40 510 1512
19 40 510 1513

19 40 510 0511
19 40 510 0512
19 40 510 0513

Han

Han® HPR Compact  Taglia 10 B

Codice
 Versione A           Versione B

Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Aggancio a vite

1x M25
1x M32
1x M40

19 40 510 1611
19 40 510 1612
19 40 510 1613

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con
uscita DIRITTA

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con 
uscita LATERALE a 90°

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con 
uscita LATERALE a 45°

A

B

B

A

A
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Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



09 40 510 9910

09 40 510 0311

Han

Han® HPR Compact Taglia 10 B

09 40 510 5411

Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Identificazione Codice
Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR Compact 

Custodia fissa-passante

Han® HPR Compact

Coperchio di protezione
con cordino di aggancio
per custodie fisse

Dima di foratura
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Han® HPR Compact
Distanziale per incremento spazio
nella custodia volante



1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32

19 40 516 1411
19 40 516 1412
19 40 516 1413

19 40 516 0411
19 40 516 0412
19 40 516 0413
19 40 516 0421
19 40 516 0422

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

19 40 516 1511
19 40 516 1512
19 40 516 1513

19 40 516 0511
19 40 516 0512
19 40 516 0513
19 40 516 0521
19 40 516 0522
19 40 516 0523

Han

Han® HPR Compact Taglia 16 B

Identificazione Uscita cavo
Disegno 

(dimensioni in mm)
Codice

 Versione A           Versione B

Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Aggancio a vite

1x M25
1x M32
1x M40

19 40 516 1611
19 40 516 1612
19 40 516 1613

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con
uscita DIRITTA

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con 
uscita LATERALE a 90°

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con 
uscita LATERALE a 45°

A

B

A

B

A
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Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



09 40 516 9910

09 40 516 0311

Han

Han® HPR Compact Taglia 16 B

09 40 516 5411

Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Identificazione Codice
Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR Compact 

Custodia fissa-passante

Han® HPR Compact

Coperchio di protezione
con cordino di aggancio
per custodie fisse

Dima di foratura
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Han® HPR Compact
Distanziale per incremento spazio
nella custodia volante



1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40
3x M25
3x M32

19 40 524 1411
19 40 524 1412
19 40 524 1413
19 40 524 1421
19 40 524 1422

19 40 524 0411
19 40 524 0412
19 40 524 0413

19 40 524 0422
19 40 524 0423
19 40 524 0431
19 40 524 0432

1x M25
1x M32
1x M40
2x M25
2x M32
2x M40

19 40 524 1511
19 40 524 1512
19 40 524 1513

19 40 524 0511
19 40 524 0512
19 40 524 0513
19 40 524 0521
19 40 524 0522
19 40 524 0523

1x M25
1x M32
1x M40

19 40 524 1611
19 40 524 1612
19 40 524 1613

Han

Han® HPR Compact Taglia 24 B

Identificazione Uscita cavo
Disegno 

(dimensioni in mm)
Codice

 Versione A          Versione B

Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con
uscita DIRITTA

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con 
uscita LATERALE a 90°

Han® HPR Compact 
Custodie volanti con 
uscita LATERALE a 45°

A

B

A

B

A
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Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



09 40 524 9910

09 40 524 0311

09 40 524 5411

Han

Han® HPR Compact Taglia 24 B

Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Aggancio a vite

Identificazione Codice
Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR Compact 

Custodia fissa-passante

Han® HPR Compact

Coperchio di protezione
con cordino di aggancio
per custodie fisse

Dima di foratura
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Han® HPR Compact
Distanziale per incremento spazio
nella custodia volante



Han® HPR Compact

Contro-telaio di rinforzo
per custodie fisse-passanti.
Taglia 6B

09 40 506 9901

09 40 510 9901

09 40 516 9901

09 40 524 9901

Han

Han® HPR Compact  Accessori

Caratteristiche
Temperatura d'esercizio -40 ... +125 °C Materiale Pressofusione di alluminio 

resistente alla corrosione

Identificazione Codice
Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR Compact
Contro-telaio di rinforzo
per custodie fisse-passanti.
Taglia 10B

Han® HPR Compact
Contro-telaio di rinforzo
per custodie fisse-passanti.
Taglia 16B

Han® HPR Compact
Contro-telaio di rinforzo
per custodie fisse-passanti.
Taglia 24B
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR 
Custodie volanti "enlarged" 
Uscita diritta

4x M25 19 40 016 0478

Custodie maggiorate "enlarged" Han 16 HPR Taglia 16B 

Custodie per applicazioni all’aperto (outdoor) 
Aggancio a vite

1x M40 19 40 016 0468
1x M50 19 40 016 0469
2x M40 19 40 016 0471
3x M25 19 40 016 0477

4x M25 19 40 016 0498

4x M25 19 40 016 0978

   (aggancio a leva centrale)  

Han® HPR 
Custodia fissa passante, 
Versione "enlarged"

09 40 016 0368

Han® HPR , 
Custodia fissa passante 
Versione "enlarged"

09 40 016 0370

1x M32 19 40 016 1182Han® HPR 
Supporto passa-parete per 
custodia fissa-passante "enlarged"

Han® HPR
Custodia da pannello 
versione "enlarged" 
Montaggio orizzontale. 
Uscita diritta

Custodia fissa passante
09 40 016 0368 non inclusa. 
Ordinare separatamente
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Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Aggancio a leva centrale

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Han

Identificazione
  Sezione conduttore

(mm²)    Codice
      Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR "enlarged" con PE 
esterno Telaio Han-Modular per 6 
moduli Marchiatura A ... F  

Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3
4x rondelle SK S6
4x viti a brugola M6 x 30
4x viti a brugola M6 x 40

4 ... 10 
(terminale PE di potenza)  
1 ... 2.5 
(terminale PE di segnale)

09 11 016 9933

Han® HPR "enlarged" con PE 
esterno Telaio Han-Modular per 6 
moduli Marchiatura a ... f  

Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3,
4x rondelle SK S6,
4x viti a brugola M6 x 30
4x viti a brugola M6 x 40

4 ... 10 
(terminale PE di potenza)  

1 ... 2.5 
(terminale PE di segnale)

09 11 016 9934

Caratteristiche
• Telai porta-moduli con contatti di terra (PE)

(per 6 moduli singoli della gamma Han-Modular®)
• Due contatti di terra anticipati
• Compatibili con i telai delle custodie Han® 16 HPR EasyCon

Dettagli tecnici
-40 ... +125 °C
≥500 cicli

Temperatura massima 
Vita meccanica 
Materiale Pressofusione di zinco,

Acciaio inox

Telai per 6 moduli in custodie "enlarged" Han® 16 HPR 
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110169933
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110169934
Marani
Font monospazio
Telai Han-Modular

Marani
Font monospazio
®

Marani
Font monospazio
NOTA:E' possibile montare i telai di questapagina anche nelle custodie fisse-passanti Han HPR "enlarged" standard:09 40 016 036809 40 024 0368



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han® HPR
Custodie volanti "enlarged"
Uscita diritta

3x M32     19 40 024 0468

Han® HPR , 
Custodia fissa passante 
Versione "enlarged" 

09 40 024 0368

Han® HPR
Supporto angolato da pannello 
per custodia fissa-passante 
Uscita diritta

Custodia fissa passante
09 40 024 0368 non inclusa. 
Ordinare separatamente

4x M25 19 40 024 0978

Custodie per applicazioni all’aperto 
(outdoor) Aggancio a vite

1x M50 19 40 024 0469

1x M63 19 40 024 0470

Custodie maggiorate "enlarged" Han 24 HPR  Taglia 24B 

4x M25 19 40 024 0478

Han® HPR 
Supporto angolato da pannello 
per custodia fissa-passante, 
Uscita diritta

Custodia fissa passante
09 40 024 0368 non inclusa. 
Ordinare separatamente

3x M32 19 40 024 0968

Han® HPR 
Supporto passa-parete per custodia 
fissa-passante "enlarged"
Uscita diritta M32

19 40 024 1182

Custodia fissa passante
09 40 024 0368 non inclusa. 
Ordinare separatamente

31
·

178

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19400240478
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Codice
Disegni 

H
an H
C 

Telai per 8 moduli in custodie "enlarged" Han® 24 HPR 

09 40 000 9960Adattatore per il montaggio di inserti standard 
(monoblocco e Modular) in custodie fisse e volanti
Han® 16 e 24 HPR "ENLARGED"  
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Archetti di TERRA per telai Han-Modular in custodie
Han® 24 HPR "ENLARGED"  

09 40 024 5202

09 40 024 5203

09 40 024 5205

5205

5202

5203

Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 11 024 9933Marchiatura A … HLa confezione include anche (oltre al telaio):1 x blocchetto PE maschio,1 x blocchetto PE femmina,2 x viti M3,4 x rondelle SK S6,4 x viti a brugola M6 x 304 x viti a brugola M6 x 40

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Han-Modular®Telaio CON PE per 8 moduli singoli                                             09 11 024 9934Marchiatura a … hLa confezione include anche (oltre al telaio):1 x blocchetto PE maschio,1 x blocchetto PE femmina,2 x viti M3,4 x rondelle SK S6,4 x viti a brugola M6 x 304 x viti a brugola M6 x 40

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Esempio di montaggio

Marani
Font monospazio
Questo telaio non è incluso nel codice

Marani
Font monospazio
Acquistare separatamentetelai o inserti monoblocco

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Han

Identificazione              Uscita cavo Metrica Codice
       Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR 
Custodie volanti maggiorate 
"enlarged" con foro filettato esterno 
per  collegamento PE aggiuntivo 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

19 40 016 0442
19 40 016 0443

Han® HPR 
Custodie volanti maggiorate 
"enlarged" con foro filettato esterno 
per  collegamento PE aggiuntivo 
Uscita laterale

1x M32
1x M40

19 40 016 0552
19 40 016 0553

Custodie per applicazione all'aperto (outdoor) e in ambienti aggressivi 
Aggancio a vite

Caratteristiche
• Foro filettato esterno per collegamento a terra (PE) aggiuntivo
• Ampio spazio interno per i cavi
• Eccellenti caratteristiche di schermatura EMC

Dettagli tecnici
-40 ... +125 °CTemperatura massima

Coppia di serraggio 
viti di aggancio
Grado di protezione  
secondo IEC 60529 
Nema Type  
secondo UL 50 / UL 50E 
Materiale (custodie)

Superficie (custodie) 
Colore (custodie) 
Materiale (guarnizioni) 
Materiale (viti di aggancio)

 4 Nm

IP66, IP68, IP69.
IPX9L secondo ISO 20653
4, 4X, 12

Pressofusione di alluminio
resistente alla corrosione 

Verniciatura a polvere epossidica 
RAL 9005 (nero jet)
NBR
Acciaio inox

Specifiche e approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 
DNV GL

Custodie Han®  HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 16 B

Telai compatibili
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400160442
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400160443
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400160552
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400160553
Marani
Font monospazio
Telai per sistema Han-Modular (6 moduli):09 11 016 9933  -  09 11 016 9934(vedi pagina relativa ai telai)

Marani
Font monospazio
in queste custodie non è possibile montare telaiper contatti Han HC Modular.Per inserti monoblocco e telai Han-Modular ditaglia 16 utilizzare l'adattatore 09 40 000 9960

Marani
Font monospazio
Nota:



H

a

n

Identificazione Codice
      Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR 
Custodia fissa passante maggiorata 
"enlarged" con foro filettato esterno 
per collegamento PE aggiuntivo

09 40 016 0371

Dima di foratura

Custodie Han®  HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 16 B

31
·

181

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400160371


Han

Identificazione
  Sezione conduttore

(mm²)    Codice
      Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR "enlarged" con PE esterno 
Telaio Han-Modular per 6 moduli 
Marchiatura A ... F  

Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3
4x rondelle SK S6
4x viti a brugola M6 x 30
4x viti a brugola M6 x 40

4 ... 10 
(terminale PE di potenza)  
1 ... 2.5 
(terminale PE di segnale)

09 11 016 9933

Han® HPR "enlarged" con PE esterno 
Telaio Han-Modular per 6 moduli 
Marchiatura a ... f  

Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3,
4x rondelle SK S6,
4x viti a brugola M6 x 30
4x viti a brugola M6 x 40

4 ... 10 
(terminale PE di potenza)  

1 ... 2.5 
(terminale PE di segnale)

09 11 016 9934

Custodie Han® HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno   Taglia 16 B

Caratteristiche
• Telai porta-moduli con contatti di terra (PE)

(per 6 moduli singoli della gamma Han-Modular®)
• Due contatti di terra anticipati
• Compatibili con i telai delle custodie Han® 16 HPR EasyCon

Dettagli tecnici
-40 ... +125 °C
≥500 cicli

Temperatura massima 
Vita meccanica 
Materiale Pressofusione di zinco,

Acciaio inox
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6 moduli +

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110169933
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110169934
Marani
Font monospazio
Telai Han-Modular

Marani
Font monospazio
®



H

a

n

Identificazione             Uscita cavo Metrica Codice Disegno 
(dimensioni in mm)

Han® HPR, 
Custodie maggiorate 
"enlarged" con foro filettato esterno 
per  collegamento PE aggiuntivo 
Uscita diritta

1x M32
1x M40

19 40 024 0442
19 40 024 0443

1x M32
1x M40

19 40 024 0552
19 40 024 0553

Specifiche e approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 
DNV GL

Custodie Han®  HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 24 B

Custodie per applicazione all'aperto (outdoor) e in ambienti aggressivi 
Aggancio a vite

Caratteristiche
• Foro filettato esterno per collegamento a terra PE aggiuntivo
• Ampio spazio interno per i cavi
• 

Dettagli tecnici
Temperatura massima 
Coppia di serraggio 
viti di aggancio
Grado di protezione  
secondo IEC 60529 
Nema Type  
secondo UL 50 / UL 50E 
Materiale (custodie)

Superficie (custodie) 
Colore (custodie) 
Materiale (guarnizioni) 
Materiale (viti di aggancio)

-  40 ... +125 °C
4 Nm

IP66, IP68, IP69, IPX9L 
secondo ISO 20653
4, 4X, 12

Pressofusione di alluminio 
resistente alla corrosione 
Verniciatura a polvere epossidica
RAL 9005 (nero jet)

  NBR
 Acciaio inox

Eccellenti caratteristiche EMC

Han® HPR 
Custodie maggiorate 
"enlarged" con foro filettato esterno 
per  collegamento PE aggiuntivo 
Uscita laterale

Telai compatibili
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400240442
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400240443
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400240552
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19400240553
Marani
Font monospazio
in queste custodie non è possibile montare telaiper contatti Han HC Modular.Per inserti monoblocco e telai Han-Modular ditaglia 24 utilizzare l'adattatore 09 40 000 9960

Marani
Font monospazio
Telai per sistema Han-Modular (8 moduli):09 11 024 9933  -  09 11 024 9934(vedi pagina relativa ai telai)

Marani
Font monospazio
Nota:



Han
Identificazione Codice

       Disegno 
(dimensioni in mm)

Han® HPR 
Custodia fissa passante maggiorata 
"enlarged" con foro filettato esterno 
per collegamento PE aggiuntivo

09 40 024 0371

Dima di foratura

Custodie Han®  HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 24 B
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400240371
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Identificazione
   Sezione conduttore

(mm²)    Codice
   Disegno 

(dimensioni in mm)
Han® HPR "enlarged" con PE esterno 
Telai Han-Modular per 8 moduli 
Marchiatura A ... H  

Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3
4x rondelle SK S6,
4x viti a brugola M6 x 30,
4x viti a brugola M6 x 40

4 ... 10 
(terminale di 
potenza) 1 ... 2.5 
(terminale di segnale)

09 11 024 9933

4 ... 10 
(terminale di 
potenza) 1 ... 2.5 
(terminale di segnale)

09 11 024 9934

Custodie Han®  HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno  Taglia 24 B

Han® HPR "enlarged" con PE esterno 
Telaio Han-Modular per 8 moduli 
Marchiatura a ... h  

Il codice comprende:
1x adattatore PE maschio
1x adattatore PE femmina
2x viti M3,
4x rondelle SK S6,
4x viti a brugola M6 x 30
4x viti a brugola M6 x 40

Caratteristiche
•

• 

Dettagli tecnici
Temperatura massima 
Vita meccanica 
Materiale

-40 ... +125
≥500 cicli
Pressofusione di zinco,
Acciaio inox

Telai porta-moduli con contatti di terra (PE)
(per 8 moduli singoli della gamma Han-Modular®)
Due contatti di terra anticipati
Compatibili con i telai delle custodie Han® 24 HPR EasyCon•

8 moduli +

31
·185

https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110249933
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09110249934
Marani
Font monospazio
Telai Han-Modular

Marani
Font monospazio
®



Han

Identificazione Maschio Femmina
    Codice Disegno 

(dimensioni in mm)

Han® HPR "enlarged" 
Perno guida maschio per 
custodie fisse passanti

09 40 000 9811

Han® HPR "enlarged" 
Perno guida femmina per 
custodie fisse passanti

09 40 000 9812

Han® HPR "enlarged" 
Perno guida maschio 
per custodie volanti

09 40 000 9906

Han® HPR "enlarged" 
Perno guida femmina 
per custodie volanti

09 40 000 9907

Caratteristiche Dettagli tecnici
  Materiale       Acciaio inox

Custodie Han®  HPR maggiorate "enlarged" con PE esterno 
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400009811
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400009812
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400009906
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09400009907
Marani
Font monospazio
Accessori

Marani
Font monospazio

Marani
Font monospazio
• Perni guida per il corretto allineamento delle custodie  in fase di accoppiamento.• Utilizzabili anche come sistema di codifica (anti-sbaglio).• Si utilizzano al posto delle viti di fissaggio M6 a corredo.

Marani
Font monospazio
(filetto M6x40)

Marani
Font monospazio
(filetto M6x40)

Marani
Font monospazio
(filetto M6x30)

Marani
Font monospazio
(filetto M6x30)
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Caratteristiche
• Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
• Resistente alle aggressioni chimiche
• Costruito con acciaio inox di alta qualità
• Estremamente resistente alla corrosione

Dettagli tecnici
Temperatura massima 
Grado di protezione 
secondo IEC 60529 
Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema) 
Materiale (custodie 3A) 
Materiale (custodie 10B)

-40 ... +125 °C
IP67, IP65 (con vite a tenuta
in dotazione)
4, 4X, 12

Acciaio inox AISI 316 
Acciaio inox AISI 304 
ConduttivaFinitura superficiale (custodie) 

Colore (custodie)
Materiale (guarnizioni) 
Materiale (agganci)
RoHS

Inox naturale
NBR
Acciaio inox AISI 304 
Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 
DNV GL

Custo-
di
e

Custodie Han-INOX®
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x M20 19 44 003 1440

Han-INOX® 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M20 19 44 003 1640

Han-INOX® 
Custodia fissa diritta per 
fissaggio a vitone 
Confezione:
Custodia + 1x M20 ghiera in acciaio inox

1x M20 19 44 003 1150

Han-INOX® , 
Custodia fissa passante diritta

19 44 003 0301

Dima di foratura 22 x 22 mm

Custo-
die

Custodie Han-INOX® Taglia 3 A

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031440
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031640
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031150
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440030301


Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® 
Custodia fissa passante diritta 
con coperchio in metallo (inox)  

Per inserti maschio 

19 44 003 0305

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han-INOX® 
Custodia fissa passante diritta 
con coperchio in metallo (inox)  

Con guarnizione incollata nel coperchio 
per inserti femmina o inserti Han-Brid®

19 44 003 0306

Han-INOX® 
Custodia fissa passante 
angolata (fondo aperto)

19 44 003 0801

Dima di foratura 22 x 22 mm

Han-INOX® 
Custodia fissa da pannello 
angolata (fondo aperto)

1x M20 19 44 003 1250

Han-INOX® Custodia 
di prolunga, Uscita 
diritta

1x M20 19 44 003 1750

C
us
to-
di
e

Custodie Han-INOX® Taglia 3 A
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440030305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440030306
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440030801
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031250
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440031750
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Versione con guarnizione in FPM              1x M20                      19 44 003 1251
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Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® Coperchio 
in inox
con cordino di 
aggancio per custodie 
volanti.  Con 
guarnizione

19 44 003 5421

Per inserti femmina

Han-INOX® Coperchio 
in inox 
con cordino di 
aggancio per custodie 
volanti.  

19 44 003 5422

Per custodie contenenti inserti maschio 

Han-INOX® 
Coperchio in inox 
con cordino di aggancio per 
custodie fisse passanti,  
fisse da pannello  
e custodie di prolunga  
Con guarnizione

19 44 003 5425

Per inserti femmina o inserti Han-Brid®

Han-INOX® 
Coperchio in inox, 
con cordino di aggancio per custodie 
fisse passanti,  
fisse da pannello  
e custodie di prolunga  

Per custodie contenenti inserto maschio 

19 44 003 5426

Custo-
die

Custodie Han-INOX® Taglia 3 A

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440035421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440035422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440035425
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440035426


Identificazione
Uscita cavo 

metrica

Codice
Disegni 

Versione alta

1x M32 19 44 006 0446

Han® B INOX 6 B 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M32 19 44 006 0546 

Taglia 6 B

Custodie in acciaio INOX
per applicazioni in ambienti aggressivi.
Aggancio a leva singola

Custodie Han-INOX®

Han® INOX 6 B 
Custodia fissa passante, 
leva in acciaio INOX 

09 44 006 0301

Dima di foratura

Versione standard

Han® B INOX 6 B
Coperchio per custodie volanti, 
leva in acciaio INOX

19 44 006 5402 

Han® B INOX 6 B
Coperchio per custodia fissa

19 44 006 5405 

Han® B INOX 6 B 
Custodia volante, 
Uscita diritta
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300244411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240529
Marani
Font monospazio

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione
Uscita cavo 

metrica

Codice
Disegni 

Versione alta

Han® INOX 10 B 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x M32 19 44 010 0427

Han® B INOX 10 B 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M32 19 44 010 0527 

Taglia 10 BCustodie Han-INOX®

Han® INOX 10 B 
Custodia fissa passante, 
leve in acciaio INOX 

09 44 010 0301

Dima di foratura

Versione standard

Han® B INOX 10 B
Coperchio per custodie volanti, 
leve in acciaio INOX

19 44 010 5402 

Han® B INOX 10 B 
Coperchio per custodia fissa

19 44 010 5405 

Custodie in acciaio INOX
per applicazioni in ambienti aggressivi.
Aggancio a leva doppia
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300244411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240529
Marani
Font monospazio

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione
Uscita cavo 

metrica

Codice
Disegni 

Versione alta

Han® INOX 16 B 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x M32 19 44 016 0427

Han® B INOX 16 B 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M32 19 44 016 0527 

Taglia 16 BCustodie Han-INOX®

Han® INOX 16 B 
Custodia fissa passante, 
leve in acciaio INOX 

19 44 016 0301

Dima di foratura

Versione standard

Han® B INOX 16 B
Coperchio per custodie volanti, 
leve in acciaio INOX

19 44 016 5402 

Han® B INOX 16 B 
Coperchio per custodia fissa

19 44 016 5405 

Custodie in acciaio INOX
per applicazioni in ambienti aggressivi.
Aggancio a leva doppia
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300244411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240529
Marani
Font monospazio

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® 
Custodie volanti, 
Uscita diritta

1x M32 19 44 310 0447

Han-INOX® , 
Custodie volanti, 
Uscita laterale

1x M20
1x M25
1x M32

19 44 310 0545
19 44 310 0546
19 44 310 0547

Han-INOX® , 
Custodia fissa passante

19 44 310 0305

Dima di foratura

Han-INOX® 
Custodia fissa passante 
con coperchio in metallo (inox)

19 44 310 0303

Dima di foratura

Custodie Han-INOX® Taglia 16 B per inserti 10B

Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Aggancio a leva singola
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443100447
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443100545
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443100546
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443100547
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443100305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443100303
Marani
Font monospazio
Versione con guarnizioni in FPM                                                 19 44 310 0306



Identificazione Uscita cavo metrica Codice
Disegni 

Han-INOX® 
Custodie di prolunga, 
Uscita diritta

1x M32 19 44 310 0757

Han-INOX® 
Coperchio in inox 
con cordino di aggancio 
per custodie volanti

19 44 310 5422

Han-INOX® 
Coperchio in inox 
per custodie fisse passanti 
e custodie di prolunga

19 44 310 5421

Han-INOX® 
Coperchio in inox
con cordino di aggancio 
per custodie fisse passanti 
e custodie di prolunga

19 44 310 5423

Custodie Han-INOX® Taglia 16 B per inserti 10B
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443100757
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443105422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443105421
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19443105423


Identificazione
Uscita cavo 

metrica

Codice
Disegni 

Versione alta

Han® INOX 24 B 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x M32 19 44 024 0427

Han® B INOX 24 B 
Custodia volante, 
Uscita laterale

1x M32 19 44 024 0527 

Taglia 24 BCustodie Han-INOX®

Han® INOX 24 B 
Custodia fissa passante,
leve in acciaio INOX 

19 44 024 0301

Dima di foratura

Versione standard

Han® B INOX 24 B
Coperchio per custodie volanti, 
leve in acciaio INOX

19 44 024 5402 

Han® B INOX 24 B
Coperchio per custodia fissa

19 44 024 5405 

Custodie in acciaio INOX
per applicazioni in ambienti aggressivi.
Aggancio a leva doppia
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300241422
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240427
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240428
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300244411
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19300240529
Marani
Font monospazio

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro



Identificazione Taglia

Range di 
bloccaggio 
(mm) Taglia Codice

Disegni 

Han-INOX® 
Guarnizione di base
(ricambio) 

10 B 19 44 000 9902

Han-INOX® 
Pressacavi inox

M20
M25
M32
M40

6 ... 13
9 ... 17
13 ... 21
16 ... 28

19 44 000 5082
19 44 000 5083
19 44 000 5084
19 44 000 5085

Custodie Han-INOX® 

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR
Colore (guarnizione) Nero

Dettagli tecnici
Materiale (pressacavi Acciaio inox AISI 304
Materiale (gommino)               Poliammide
RoHS Conforme
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https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440009902
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440005082
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440005083
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440005084
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19440005085
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Identificazione             Uscita cavo Metrica             Codice Disegno 
(dimensioni in mm)

Han® B 
Custodie volanti 
Uscita diritta

1x M40
1x M50

19 30 132 0428
19 30 132 0429

1x M40 19 30 132 0528Han® B 
Custodia volante
Uscita laterale

Han® B 
Custodia fissa passante 
con leve di aggancio Han-Easy Lock®

09 30 132 0301

Han® B 
Custodie fisse da pannello 
con leve di aggancio Han-Easy 
Lock Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 30 132 0271
19 30 132 0272

Custodie taglia L32 

Custodie metalliche per applicazioni industriali 

Aggancio a leva doppia

Caratteristiche
• Riduzione del numero di connettori installati

(fino a 8 inserti Han Modular® nella stessa custodia)
• Disponibili con leve Han-Easy Lock® (versioni a doppia leva)

oppure con leva metallica (versione a leva singola)
• Uscite cavo M40 o M50 per ospitare cavi di grandi dimensioni

Dettagli tecnici
-40 ... +125 °C
IP65

4, 4X, 12

Pressofusione d'alluminio     

Temperatura massima
Grado di protezione secondo 
IEC 60529
Nema Type  secondo
UL 50 / UL 50E
Materiale (corpo custodie)            
Trattamento superficiale
Colore (custodie)
Materiale (guarnizioni)
Materiale (leve di aggancio)

 Verniciatura a polvere epoxy     
RAL 7037 (grigio polvere)

  NBR
 Policarbonato (PC),
 acciaio inox 

 
Acciaio inox
RAL 7037 (grigio polvere) 

Specifiche e approvazioni
DNV GL
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320428
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320429
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320528
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09301320301
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320271
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320272
Marani
Timbro



Han
Identificazione           Uscita cavo Metrica Codice Disegno 

(dimensioni in mm)
Han® B 
Custodia volante di prolunga 
Uscita diritta 
Leve di aggancio Han-Easy Lock®

1x M40 19 30 132 0728

 Custodie taglia L32 
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320728
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Identificazione          Uscita cavo Metrica Codice Disegno 
(dimensioni in mm)

Han® B 
Custodie volanti 
Uscita diritta

1x M40
1x M50

19 30 132 0441
19 30 132 0449

Han® B 
Custodia volante
Uscita laterale 

1x M40 19 30 132 0541

Han® B 
Custodia fissa passante 
con coperchio in plastica

09 30 132 0304 ML

Han B 
Custodia fissa passante

09 30 132 0307 ML

Han® B 
Custodie fisse da 
pannello Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 30 132 0275 ML 
19 30 132 0276 ML

Han® B 
Custodie fisse da 
pannello con coperchio in 
plastica Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 30 132 2275 ML
19 30 132 2276 ML

Han® B, 
Custodia volante di 
prolunga Uscita diritta

1x M40 19 30 132 0738 ML

Custodie metalliche per applicazioni industriali 
Aggancio a leva singola (leva metallica)

Dettagli tecnici
-40 ... +125 °C

Specifiche e approvazioni
DNV GL

Custodie taglia L32 

Temperatura massima
Grado di protezione  
secondo IEC 60529
Nema Type  
secondo UL 50 / UL 50E
Materiale (custodie)
Trattamento superficiale
Colore
Materiale (guarnizioni) 
Materiale (leve di 
aggancio)

IP65

4, 4X, 12

Pressofusione d'alluminio 

Verniciatura a polvere epossidica
       RAL 7037 (grigio polvere) 
       NBR      
      Acciaio zincato
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320441
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320449
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320541
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09301320304ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09301320307ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320275ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320276ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301322275ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301322276ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320738ML


Han

Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina

    Codice Disgno 
(dimensioni in mm)

Han E® 
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo 

Contatti argentati

0.75 ... 2.5 09 33 032 2601 09 33 032 2701

Han 32 E monoblocco taglia L32 

Numero di poli

32+ 
16 A  |  500 V  |  6 kV  |  3

Caratteristiche
• Inserti Han® E in taglia L32

Dettagli tecnici
32
16 A
500 V
6 kV
3
600 V
600 V
>1010 Ω
≤1 mΩ
40 ... +125  °C
≥500
Policarbonato (PC) RAL
7032 (grigio sabbia) Lega
di rame

Numero di poli
Corrente d'esercizio Tensione 
d'esercizio Tensione di prova 
(impulsi) Grado di inquinamento 
Tensione d'esercizio (UL) Tensione 
d'esercizio (CSA) Resistenza 
d'isolamento Resistenza di contatto 
Temperatura massima
Cicli di inserzione/disinserzione         
Materiale (inserti)
Colore (inserti)
Materiale (contatti) Comportamento 
al fuoco secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076 
DNV GL
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330322601
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330322701
Marani
Font monospazio
•   Collegamento a vite (morsetti con linguetta salva-cavo)

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Dima di foratura per montaggio senza custodie

Marani
Font monospazio
Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)



Han

Identificazione Codice
       Disegno 

(dimensioni in mm)

Han-Modular® 
Telai incernierati per 8 moduli singoli 

Marchiatura: A … H

09 14 032 0361

1) distanza max. per contatto: 20.5 mm

Han-Modular® 
Telai incernierati per 8 moduli singoli 

Marchiatura: a … h

09 14 032 0371

1) distanza max. per contatto: 20.5 mm

Caratteristiche
• Compatibile con più di 100 moduli differenti
• Chiusura precisa e sicura confermata dal “Click” di aggancio
• Caratteristiche meccaniche molto robuste
• I moduli possono essere assemblati e rimossi senza utensili
• Due contatti di terra anticipati

Dettagli tecnici
Temperatura massima 
Vita meccanica 
Materiali

-40 ... +125 °C
≥500 cicli
Lega di zinco, acciaio
inox

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

 Telai Han-Modular per custodie taglia L32 
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Marani
Font monospazio
Telai per 8 moduli singoli
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Custo-
die

Applicazione

Custodie Han® impiegate su  
controlli di motori Diesel marini.
Custodie Han® impiegate su  
controlli di motori Diesel marini.

Foto gentilmente fornite da: MAN Diesel & TurboFoto gentilmente fornite da: MAN Diesel & Turbo  SESE



H

a

n

Identificazione             Uscita cavo Metrica             Codice Disegno 
(dimensioni in mm)

Han® B 
Custodie volanti 
Uscita diritta

1x M40
1x M50

19 30 132 0428
19 30 132 0429

1x M40 19 30 132 0528Han® B 
Custodia volante
Uscita laterale

Han® B 
Custodia fissa passante 
con leve di aggancio Han-Easy Lock®

09 30 132 0301

Han® B 
Custodie fisse da pannello 
con leve di aggancio Han-Easy 
Lock Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 30 132 0271
19 30 132 0272

Custodie taglia L32 

Custodie metalliche per applicazioni industriali 

Aggancio a leva doppia

Caratteristiche
• Riduzione del numero di connettori installati

(fino a 8 inserti Han Modular® nella stessa custodia)
• Disponibili con leve Han-Easy Lock® (versioni a doppia leva)

oppure con leva metallica (versione a leva singola)
• Uscite cavo M40 o M50 per ospitare cavi di grandi dimensioni

Dettagli tecnici
-40 ... +125 °C
IP65

4, 4X, 12

Pressofusione d'alluminio     

Temperatura massima
Grado di protezione secondo 
IEC 60529
Nema Type  secondo
UL 50 / UL 50E
Materiale (corpo custodie)            
Trattamento superficiale
Colore (custodie)
Materiale (guarnizioni)
Materiale (leve di aggancio)

 Verniciatura a polvere epoxy     
RAL 7037 (grigio polvere)

  NBR
 Policarbonato (PC),
 acciaio inox 

 
Acciaio inox
RAL 7037 (grigio polvere) 

Specifiche e approvazioni
DNV GL
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320428
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320429
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320528
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09301320301
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320271
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320272
Marani
Timbro



Han
Identificazione           Uscita cavo Metrica Codice Disegno 

(dimensioni in mm)
Han® B 
Custodia volante di prolunga 
Uscita diritta 
Leve di aggancio Han-Easy Lock®

1x M40 19 30 132 0728

 Custodie taglia L32 
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H

a

n

Identificazione          Uscita cavo Metrica Codice Disegno 
(dimensioni in mm)

Han® B 
Custodie volanti 
Uscita diritta

1x M40
1x M50

19 30 132 0441
19 30 132 0449

Han® B 
Custodia volante
Uscita laterale 

1x M40 19 30 132 0541

Han® B 
Custodia fissa passante 
con coperchio in plastica

09 30 132 0304 ML

Han B 
Custodia fissa passante

09 30 132 0307 ML

Han® B 
Custodie fisse da 
pannello Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 30 132 0275 ML 
19 30 132 0276 ML

Han® B 
Custodie fisse da 
pannello con coperchio in 
plastica Uscita laterale

1x M40
2x M40

19 30 132 2275 ML
19 30 132 2276 ML

Han® B, 
Custodia volante di 
prolunga Uscita diritta

1x M40 19 30 132 0738 ML

Custodie metalliche per applicazioni industriali 
Aggancio a leva singola (leva metallica)

Dettagli tecnici
-40 ... +125 °C

Specifiche e approvazioni
DNV GL

Custodie taglia L32 

Temperatura massima
Grado di protezione  
secondo IEC 60529
Nema Type  
secondo UL 50 / UL 50E
Materiale (custodie)
Trattamento superficiale
Colore
Materiale (guarnizioni) 
Materiale (leve di 
aggancio)

IP65

4, 4X, 12

Pressofusione d'alluminio 

Verniciatura a polvere epossidica
       RAL 7037 (grigio polvere) 
       NBR      
      Acciaio zincato
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320441
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320449
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320541
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09301320304ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09301320307ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320275ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320276ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301322275ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301322276ML
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/19301320738ML


Han

Identificazione

Sezione 
conduttore 
(mm²) Maschio Femmina

    Codice Disgno 
(dimensioni in mm)

Han E® 
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo 

Contatti argentati

0.75 ... 2.5 09 33 032 2601 09 33 032 2701

Han 32 E monoblocco taglia L32 

Numero di poli

32+ 
16 A  |  500 V  |  6 kV  |  3

Caratteristiche
• Inserti Han® E in taglia L32

Dettagli tecnici
32
16 A
500 V
6 kV
3
600 V
600 V
>1010 Ω
≤1 mΩ
40 ... +125  °C
≥500
Policarbonato (PC) RAL
7032 (grigio sabbia) Lega
di rame

Numero di poli
Corrente d'esercizio Tensione 
d'esercizio Tensione di prova 
(impulsi) Grado di inquinamento 
Tensione d'esercizio (UL) Tensione 
d'esercizio (CSA) Resistenza 
d'isolamento Resistenza di contatto 
Temperatura massima
Cicli di inserzione/disinserzione         
Materiale (inserti)
Colore (inserti)
Materiale (contatti) Comportamento 
al fuoco secondo UL 94

V-0

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076 
DNV GL
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330322601
https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09330322701
Marani
Font monospazio
•   Collegamento a vite (morsetti con linguetta salva-cavo)

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Dima di foratura per montaggio senza custodie

Marani
Font monospazio
Disposizione dei contatti (vista dal lato cavi)



Han

Identificazione Codice
       Disegno 

(dimensioni in mm)

Han-Modular® 
Telai incernierati per 8 moduli singoli 

Marchiatura: A … H

09 14 032 0361

1) distanza max. per contatto: 20.5 mm

Han-Modular® 
Telai incernierati per 8 moduli singoli 

Marchiatura: a … h

09 14 032 0371

1) distanza max. per contatto: 20.5 mm

Caratteristiche
• Compatibile con più di 100 moduli differenti
• Chiusura precisa e sicura confermata dal “Click” di aggancio
• Caratteristiche meccaniche molto robuste
• I moduli possono essere assemblati e rimossi senza utensili
• Due contatti di terra anticipati

Dettagli tecnici
Temperatura massima 
Vita meccanica 
Materiali

-40 ... +125 °C
≥500 cicli
Lega di zinco, acciaio
inox

Specifiche e approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

 Telai Han-Modular per custodie taglia L32 
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https://b2b.harting.com/ebusiness/eng_GBR/09140320371
Marani
Font monospazio
Telai per 8 moduli singoli
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Custo-
die

Applicazione

Custodie Han® impiegate su  
controlli di motori Diesel marini.
Custodie Han® impiegate su  
controlli di motori Diesel marini.

Foto gentilmente fornite da: MAN Diesel & TurboFoto gentilmente fornite da: MAN Diesel & Turbo  SESE
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1

Han ® HP Direct B

Caratteristiche                                      Dettagli tecnici
Specifiche                                 DIN EN 61984 
        DIN EN 60664-1

Custodie
	 Materiale                                           Alluminio presso-fuso
	 Colore                                                RAL	7037	(grigio)
 Superficie
	 -	verniciatura a polvere epossidica

Elementi di aggancio
	 Viti                                                      M6
 Materiale                                           acciaio inox
 Coppia di serraggio                           4 Nm
 Guarnizione                                       NBR

Flange per parte fissa
	 Materiale                                           lega di zinco
	 Colore                                              zinco naturale
 Superficie                                          non verniciata (conduttiva)

Elmenti di codifica 
	 Materiale                                           Policarbonato
	 Color rosso

	 Temperatura d'esercizio                    -40	°C	...	+125	°C
	 Grado di protezione	 
	 secondo DIN	EN	60529 
	 a custodia agganciata                       IP66	/	IP68	/	IP69K

•	 Custodie volanti a tenuta IP direttamente sul	
pannello. Non necessitano della custodia fissa.

•	 Disponibili nelle taglie:	6	B,	10	B,	16	B	e	24	B
•	 Compatibili con tutti gli inserti della famiglia Han ® B
•	 Uscita cavo diritta o lateralecon filettatura metrica	 

da M20 a M40 per tutte le taglie
•	 Sistema di codifica opzionale con elementi dedicati
•	 Stesse dimensioni di foratura del pannello come 

per custodie tradizionali serie Han B

Taglie:	6	B,	10	B,	16	B,	24	B



32
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M20
M25
M32
M40

19	39	606	0445
19	39	606	0446
19	39	606	0447
19	39	606	0448

M20
M25
M32
M40

19	39	606	0545
19	39	606	0546
19	39	606	0547
19	39	606	0548

M20
M25
M32
M40

19	39	610	0445
19	39	610	0446
19	39	610	0447
19	39	610	0448

M20
M25
M32
M40

19	39	610	0545
19	39	610	0546
19	39	610	0547
19	39	610	0548

	 	 Uscita 
Identificazione	         Codice	      cavo	 Disegno                                  Dimensioni	in	mm

Custodie volanti
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Han ® HP Direct B                                      Taglie:	6	B,	10	B,	16	B,	24	B

Han ® 6 HP Direct B

Han ® 6 HP Direct B

Han ® 10 HP Direct B

Han ® 10 HP Direct B

Panel	cut	out

Panel	cut	out

Panel	cut	out

Panel	cut	out
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M20
M25
M32
M40

19	39	616	0445
19	39	616	0446
19	39	616	0447
19	39	616	0448

M20
M25
M32
M40

19	39	616	0545
19	39	616	0546
19	39	616	0547
19	39	616	0548

M20
M25
M32
M40

19	39	624	0445
19	39	624	0446
19	39	624	0447
19	39	624	0448

19	39	624	0545
19	39	624	0546
19	39	624	0547
19	39	624	0548

M20
M25
M32
M40

	 	 Uscita 
Identificazione	     Codice	      cavo	 Disegno                                   Dimensions	in	mm

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Han ® HP Direct B                                        Taglie:	6	B,	10	B,	16	B,	24	B

Han ® 16 HP Direct B

Han ® 16 HP Direct B

Han ®	24	HP	Direct	B

Han ®	24	HP	Direct	B

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura
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09	39	000	9902

09	39	000	9903

Han ® HP Direct B

Identificazione	         Codice	      Disegno                                                Dimensioni	in	mm

Il codice comprende 2 pezzi

Il codice comprende 4 pezzi

Elementi di codifica

Flange per parte fissa
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Han ® HP Direct EMC

Caratteristiche                                      Dettagli tecnici
Specifiche                                 DIN EN 61984 
        DIN EN 60664-1

Custodie
	 Materiale                                           Alluminio presso-fuso
	 Colore                                                Alluminio naturale
 Superficie                                          Non verniciata
	                                                             elettricamente conduttiva

Elementi di aggancio
	 Viti                                                      M6
 Materiale                                           acciaio inox
 Coppia di serraggio                           4 Nm
 Guarnizione                                       NBR (conduttiva)

Flange per parte fissa
	 Materiale                                           lega di zinco
	 Colore                                              zinco naturale
 Superficie                                          non verniciata (conduttiva)

Elmenti di codifica 
	 Materiale                                           Policarbonato
	 Color rosso

	 Temperatura d'esercizio                    -40	°C	...	+125	°C
	 Grado di protezione	 
	 secondo DIN	EN	60529 
	 a custodia agganciata                       IP66	/	IP68	/	IP69K

•	 Custodie volanti a tenuta IP direttamente sul	
pannello. Non necessitano della custodia fissa.

•	 Disponibili nelle taglie:	6	B,	10	B,	16	B	e	24	B
•	 Compatibili con tutti gli inserti della famiglia Han ® B
•	 Uscita cavo diritta o lateralecon filettatura metrica	 

da M20 a M40 per tutte le taglie
•	 Sistema di codifica opzionale con elementi dedicati
•	 Stesse dimensioni di foratura del pannello come 

per custodie tradizionali serie Han B
 
•  Schermatura totale EMC 

Taglie:	6	B,	10	B,	16	B,	24	B
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M20
M25
M32
M40

19	39	806	0445
19 39 806 0446
19 39 806 0447
19 39 806 0448

M20
M25
M32
M40

19	39	806	0545
19	39	806	0546
19	39	806	0547
19	39	806	0548

M20
M25
M32
M40

19	39	810	0445
19 39 810 0446
19 39 810 0447
19 39 810 0448

M20
M25
M32
M40

19	39	810	0545
19	39	810	0546
19	39	810	0547
19	39	810	0548

	 	 Uscita 
Identificazione	          Codice	     cavo	 Disegno                                   Dimensioni	in	mm

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Han ® HP Direct EMC                                    Taglie:	6	B,	10	B,	16	B,	24	B

Han ® 6 HP Direct EMC

Han ® 6 HP Direct EMC

Han ® 10 HP Direct EMC

Han ® 10 HP Direct EMC

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura
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M20
M25
M32
M40

19	39	816	0445
19 39 816 0446
19 39 816 0447
19 39 816 0448

M20
M25
M32
M40

19	39	816	0545
19	39	816	0546
19	39	816	0547
19	39	816	0548

M20
M25
M32
M40

19	39	824	0445
19	39	824	0446
19	39	824	0447
19	39	824	0448

19	39	824	0545
19	39	824	0546
19	39	824	0547
19	39	824	0548

M20
M25
M32
M40

	 	 Uscita 
Identificazione	        Codice	      cavo	 Disegno                                    Dimensioni	in	mm

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Han ® HP Direct EMC                                   Taglie:	6	B,	10	B,	16	B,	24	B

Han ® 16 HP Direct MEMC

Han ® 16 HP Direct M EMC

Han ®	24	HP	Direct	EMC

Han ®	24	HP	Direct	EMC

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura
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09	39	000	9902

09 39 000 9903

Han ® HP Direct EMC

Identificazione	       Codice	     Disegno                                                   Dimensioni	in	mm

Il codice comprende 2 pezzi

Il codice comprende 4 pezzi

Elementi di codifica

Flange per parte fissa
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Han ® HP Direct M

Caratteristiche                                      Dettagli tecnici
Specifiche                                 DIN EN 61984 
        DIN EN 60664-1

Custodie
	 Materiale                                           Alluminio presso-fuso
	 Colore                                                RAL	9005	(nero)
 Superficie
	 -	verniciatura a polvere epossidica

Elementi di aggancio
	 Viti                                                      M6
 Materiale                                           acciaio inox
 Coppia di serraggio                           4 Nm
 Guarnizione                                       FPM

Flange per parte fissa
	 Materiale                                           lega di zinco
	 Colore                                              zinco naturale
 Superficie                                          non verniciata (conduttiva)

Elmenti di codifica 
	 Materiale                                           Policarbonato
	 Color rosso

	 Temperatura d'esercizio                    -40	°C	...	+125	°C
	 Resistenza alla corrosiaone              ASTM B117-09 (500 h)	 
	 Grado di protezione 
	 secondo DIN EN 60529                     IP66	/	IP68	/	IP69K

•	 Custodie volanti a tenuta IP direttamente sul	
pannello. Non necessitano della custodia fissa.

•	 Disponibili nelle taglie:	6	B,	10	B,	16	B	e	24	B
•	 Compatibili con tutti gli inserti della famiglia Han ® B
•	 Uscita cavo diritta o lateralecon filettatura metrica	 

da M20 a M40 per tutte le taglie
•	 Sistema di codifica opzionale con elementi dedicati
•	 Stesse dimensioni di foratura del pannello come 

per custodie tradizionali serie Han B
•  Elevata resistenza alla corrosione per
   applicazioni in condizioni estreme 

Taglie:	6	B,	10	B,	16	B,	24	B
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M20
M25
M32
M40

19	39	706	0445
19	39	706	0446
19	39	706	0447
19	39	706	0448

M20
M25
M32
M40

19	39	706	0545
19	39	706	0546
19	39	706	0547
19	39	706	0548

M20
M25
M32
M40

19	39	710	0445
19	39	710	0446
19	39	710	0447
19	39	710	0448

M20
M25
M32
M40

19	39	710	0545
19	39	710	0546
19	39	710	0547
19	39	710	0548

	 	 Uscita 
Identificazione	          Codice	     cavo	 Disegno                                     Dimensioni	in	mm

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Han ® HP Direct M                                        Taglie:	6	B,	10	B,	16	B,	24	B

Han ® 6 HP Direct M

Han ® 6 HP Direct M

Han ® 10 HP Direct M

Han ® 10 HP Direct M

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura
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M20
M25
M32
M40

19	39	716	0445
19	39	716	0446
19	39	716	0447
19	39	716	0448

M20
M25
M32
M40

19	39	716	0545
19	39	716	0546
19	39	716	0547
19	39	716	0548

M20
M25
M32
M40

19	39	724	0445
19	39	724	0446
19	39	724	0447
19	39	724	0448

19	39	724	0545
19	39	724	0546
19	39	724	0547
19	39	724	0548

M20
M25
M32
M40

	 	 Uscita 
Identificazione	        Codice	     cavo	 Disegno                                   Dimensioni	in	mm

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Custodie volanti 
uscita diritta

Custodie volanti 
uscita laterale

Han ® HP Direct M                                        Taglie: 6	B,	10	B,	16	B,	24	B

Han ® 16 HP Direct M

Han ® 16 HP Direct M

Han ®	24	HP	Direct	M

Han ®	24	HP	Direct	M

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura

Dima di foratura
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09	39	000	9902

09 39 000 9903

Han ® HP Direct M

Identificazione	          Codice	      Disegno                                                 Dimensioni	in	mm

Il codice comprende 2 pezzi

Il codice comprende 4 pezzi

Elementi di codifica

Flange per parte fissa
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han D® 
Contatti a crimpare 
in FERRO
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37 09 15 000 6171 09 15 000 6271

Lunghezza di spellatura 8 mm

Han D® 
Contatti a crimpare in 
COSTANTANA

0,14 ... 0,37 09 15 000 6161 09 15 000 6261

Lunghezza di spellatura 8 mm

Ther-
mo

Contatti a crimpare Han D®

Caratteristiche
• Compatibile con inserti serie Han D® / DD®

• Possibilità di combinare con contatti a crimpare se necessario
• Contatti in ferro e costantana secondo IEC 60584 tipo J
• Secondo EUROMAP 14, parte 1

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Ferro / Costantana
RoHS Conforme
Temperatura di misura                  -40 / +750 °C 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006171
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006271
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006161
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09150006261
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han E® 
Contatti a crimpare in 
FERRO
Superficie contatti:
Contatti dorati

0,14 ... 0,37
0,5

09 33 000 6173
09 33 000 6172

09 33 000 6273
09 33 000 6272

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Han E® 
Contatti a crimpare in 
COSTANTANA

0,14 ... 0,37
0,5

09 33 000 6163
09 33 000 6162

09 33 000 6263
09 33 000 6262

Lunghezza di spellatura 7.5 mm

Ther-
mo

Contatti a crimpare Han E®

Caratteristiche
• Compatibile con inserti serie: Han E®, Han® EE / EEE, Han® Q 

e Han A®

• Possibilità di combinare con contatti a crimpare se necessario
• Contatti in ferro e costantana secondo IEC 60584 tipo J
• Secondo EUROMAP 14, parte 1

Dettagli tecnici
Resistenza di contatto ≤1 mΩ
Materiale (contatti) Ferro / Costantana
RoHS Conforme
Temperatura di misura                  -40 / +750 °C 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Dettagli applicativi
Utensili a crimpare: vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006173
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006172
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006273
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006272
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006163
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006162
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006263
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330006262
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Caratteristiche
• Connettori per linee di misura della temperatura. Applicazioni 

su presse ad iniezione
• Contatti in ferro e costantana secondo IEC 60584 tipo J
• Secondo EUROMAP 14, parte 1

Dettagli tecnici
Numero di poli 16
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   250 V   4 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 250 V
Tensione di prova. 4 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d’esercizio 
secondo UL

600 V

Resistenza di isolamento   ≥1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme
Temperatura di misura                  -40 / +750 °C 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Ther-
mo

Inserti Han A® per collegamento a vite

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Thermocouple 
Collegamento a vite

 

1 ... 2,5 09 20 016 2691 09 20 016 2891

1) Distanza per contatto max 24 mm
Lunghezza di spellatura: 7.5 mm
Coppia di serraggio: 0.5 Nm

w Fe
○ CuNi

Dima di foratura
per inserti senza custodia

Ther-
mo

Inserti Han A® per collegamento a vite Taglia 16 A

Numero di poli

16+ 
16 A   250 V   4 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162691
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200162891
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Caratteristiche
• Connettori per linee di misura della temperatura. Applicazioni 

su presse ad iniezione
• Contatti in ferro e costantana secondo IEC 60584 tipo J
• Secondo EUROMAP 14, parte 1

Dettagli tecnici
Numero di poli 10, 16, 24
Caratteristiche elettriche 
secondo IEC 61984

16 A   400 V   6 kV   3

Corrente d’esercizio 16 A
Tensione d’esercizio 400 V
Tensione di prova. 6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di isolamento ≥1010 Ω
Temperatura massima                  -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
RoHS Conforme
Temperatura di misura                  -40 / +750 °C 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
DNV GL

Dettagli applicativi
Coppia di serraggio: 0,5 Nm

Coppia di serraggio vite di terra (PE): 1.2 Nm

Ther-
mo

Inserti Han E® per collegamento a vite

Marani
Font monospazio
(impulsi)
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Thermocouple 
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo

 

1 ... 2,5 09 33 010 2691 09 33 010 2791

1) Distanza per contatto max. 21 mm

w Fe
○ CuNi

Dima di foratura

Ther-
mo

Inserti Han E® per collegamento a vite Taglia 10 B

Numero di poli

10+ 
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102691
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330102791
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Thermocouple 
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo

 

1 ... 2,5 09 33 016 2691 09 33 016 2791

1) Distanza per contatto max. 21 mm

w Fe
○ CuNi

Dima di foratura

Ther-
mo

Inserti Han E® per collegamento a vite  Taglia 16 B

Numero di poli

16+ 
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162691
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330162791
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® Thermocouple 
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo

 
  6 coppie Fe/Cu +
12 contatti standard

1 ... 2,5 09 33 024 2689 09 33 024 2789

1) Distanza per contatto max. 21 mm

Contatti standard
w Fe
○ CuNi

Han® Thermocouple 
Collegamento a vite 
con linguetta salva-cavo

 

1 ... 2,5 09 33 024 2691 09 33 024 2791

w Fe
○ CuNi

Dima di foratura

Ther-
mo

Inserti Han E® per collegamento a vite  Taglia 24 B

Numero di poli

24+ 
16 A   400 V   6 kV   3

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242689
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242789
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242691
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330242791
Marani
Font monospazio
12 coppie Fe/Cu
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Han 
GND

Han® GND

10 - 35 mm² 

Han® GND – Connettore per linee di terra

La nuova serie Han® GND è stata sviluppata per la connessione di linee di messa a terra.
Han® GND (Han® Ground) è l'innovativa soluzione di HARTING per l'equipotenzializzazione a terra  di 
strutture e apparati. Questi nuovi connettori sono i primi a permettere la realizzazione di linee di terra
completamente connettorizzate. 

Il beneficio derivato dall'utilizzo di connettori è largamente riconosciuto da molti anni per applicazioni su 
macchine e sistemi industriali. I vantaggi principali sono rapidità di installazione e assenza di errori. Linee 
di terra cablate con sistemi tradizionali richiedono lunghi tempi di installazione e possono presentare errori 
di cablaggio. La soluzione di HARTING: Han® GND. Il nuovo connettore monopolare nelle robuste custo-
die in plastica IP65 è
adatto per cavi a trefoli da 10 - 35 mm² per collegamento a crimpare
o vite assiale. Il collegamento dei cavi può essere realizzato sul campo senza la necessità di utensili 
dedicati. Una semplice chiave a brugola è tutto quello che serve per collegare in modo semplice e rapido 
il connettore. E' possibile impedire l'apertura accidentale del connettore utilizzando gli appositi accessori 
di blocco delle leve di aggancio.

 Robuste custodie IP65 
in plastica

Protezione contro 
aperture accidentali

Collegamento semplice e 
rapido 

senza utensili dedicati

Connettore di terra 
dalla tipica colorazione giallo-

verde
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Han 
GND

Han® GND

↺

13 mm

↺

Collegamento e assemblaggio

1.
Spellatura del cavo: la lunghezza di 
spellatura di 13 mm deve essere rispettata 
per tutte le sezioni di cavo (cavi in classe 
5).
Inserire il cavo spellato nel contatto e 
mantenerlo con forza. Fare attenzione che 
tutti i trefoli siano inseriti nel contatto.

2.
Utilizzare nel contatto una chiave a 
brugola dinamometrica (SW 4) e serrare 
la vite. Tenere bloccato il contatto con una 
chiave fissa (SW 11).
Serrare la vite assiale applicando la 
coppia indicata, in funzione della sezione 
del cavo.

Assemblaggio vite assiale

Utilizzare cavi a trefoli fini (classe 5) per collegamento con contatti a vite assiale.

Avvitare in senso orario

Bloccare il contatto

 NON attorcigliare i trefoli !!

Lunghezza di spellatura 
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Han 
GND

Han® GND

↺

↺

Assemblaggio vite assiale

Utilizzare cavi a trefoli fini (classe 5) per collegamento con contatti a vite assiale.

Collegamento e assemblaggio

Protezione contro aperture accidentali 
(opzionale)

1.
  Montare sulle leve gli accessori anti-
apertura (il connettore potrà essere aperto 
solo con un cacciavite).

2.
   Utilizzare un cacciavite a taglio 0.8 x 4.0 

per rimuovere gli accessori anti-apertura. 
Inserire il cacciavite e premere sul blocco 
fino a rimuovere con le dita gli accessori 
anti-apertura. 

3.
Passare il cavo attraverso il pressacavo 
della custodia Han® GND.
Inserire il contatto nel
modulo fino ad udire il click di aggancio.

4.
  Spingere il modulo nella custodia e 

stringere il pressacavo.

5.
  Fissare il modulo nella custodia con le viti 

in dotazione. 
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Caratteristiche
• Primo connettore sviluppato per il collegamento equipotenziale
• Versioni sottili e salva-spazio
• Custodie in plastica a basso prezzo
• Colori: verde e giallo
• Disponibile collegamento a crimpare o a vite assiale

Dettagli tecnici
Numero di poli 1
Resistenza di isolamento    ≥1010 Ω
Resistenza di contatto ≤0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Materiale (inserti) Policarbonato
Colore (inserto) Giallo
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Dettagli applicativi
Chiave esagonale (A/F 4): vedi capitolo 90

per ulteriori dettagli tecnici (es. numero di crimpature o posizione 
di crimpatura) vedi eCatalogue

Note aggiuntive circa l’utilizzo della tecnologia di collega-
mento a vite assiale
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Utensili a crimpare vedi capitolo 90

Note sulla tecnologia di crimpatura
Le sezioni cavo riportate nel catalogo si riferiscono alla sezione 
geometrica del conduttore.

Han 
GND

Moduli
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²)

Codice Disegni 
Maschio Femmina

Han® GND 
Collegamento a crimpare,  
Collegamento a vite assiale

 
Ordinare i contatti
separatamente

10 ... 35 09 14 001 3032 09 14 001 3132

Contatti TC 100 
Contatti a crimpare 
Superficie contatti:
Argentati

 

10
16
25
35

09 11 000 6114
09 11 000 6116
09 11 000 6125
09 11 000 6135

09 11 000 6214
09 11 000 6216
09 11 000 6225
09 11 000 6235

Contatti TC 100 
Contatti a vite assiale 
Superficie contatti:
Argentati

 

10 ... 25
16 ... 35

09 11 000 6112
09 11 000 6113

09 11 000 6212
09 11 000 6213

Lunghezza di spellatura 13 mm

Coppia di serraggio

Han 
GND

Moduli

Numero di poli

1

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013032
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140013132
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006114
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006116
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006125
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006135
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006214
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006216
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006225
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006235
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006112
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006113
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006212
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09110006213
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Caratteristiche
• Primo connettore sviluppato per il collegamento equipotenziale
• Versioni sottili e salva-spazio
• Custodie in plastica a basso prezzo
• Colori: verde e giallo

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) Verde, Giallo
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (pressacavi) Poliammide
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
EN 60664-1
IEC 61984

Han 
GND

Custodie
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han® GND 
Custodia volante, 
Uscita diritta

1x Integrato 7,5 ... 14 09 14 001 0430

Han® GND 
Custodia fissa passante

09 14 001 0330

Han® GND 
Custodia di prolunga, 
Uscita diritta

1x Integrato 7,5 ... 14 09 14 001 0730

Han® GND 
Adattatore 
Maschio/Maschio

09 14 001 9901

Han® GND 
Blocco anti-sgancio

09 14 000 9938

Han 
GND

Custodie

Aggancio con levette snap-in

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010430
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010330
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140010730
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140019901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009938
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Identificazione Codice
Disegni 

D-Sub 1 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 9 poli in custodie Han 10A
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 20 000 9932

D-Sub 1

D-Sub 2 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 15 poli in custodie Han 10A 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 20 000 9928

D-Sub 2: c= 33.3 mm
D-Sub 3: c= 47 mm

D-Sub 3 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 25 poli in custodie Han 10A 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 20 000 9929

D-Sub 3 in Han® 10 A,  
Piastra estensibile in metallo per montaggio di:
1 connettore D-Sub 25 poli in custodie Han 10A,  
  
 
Confezione:
Adattatore in due parti,
2 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 20 000 9925

Acces-
sori

Adattatori per connettori D-Sub in custodie Han Taglia 10 A

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica, Metallo
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Non compatibile con D-Sub ad alta densità!

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009932
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009928
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009929
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009925
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Identificazione Codice
Disegni 

D-Sub 5, 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 50 poli in custodie Han 16A, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 20 000 9931

D-Sub 4 in Han® 16 A,  
Piastra estensibile in metallo per montaggio di:  
1 connettore D-Sub 37 poli in custodie Han 16A, 
  
 
Confezione:
Adattatore in due parti,
2 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 20 000 9925

Acces-
sori

Adattatori per connettori D-Sub in custodie Han Taglia 16 A

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica, Metallo
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Non compatibile con D-Sub ad alta densità!

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009931
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009925
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Identificazione Codice
Disegni 

D-Sub 1, 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 9 poli in custodie Han 6B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9965

① Montaggio in custodia fissa: 
     marchiatura “A” visibile
② Montaggio in custodia volante:
     marchiatura “T” visibile
D-Sub 1: a=44; b=51,5; c=25
D-Sub 2: a=44; b=51,5; c=33,3

D-Sub 2, 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 15 poli in custodie Han 6B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9966

D-Sub 1, 
Piastra in plastica per montaggio di
2 connettori D-Sub 9 poli in custodie Han 6B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
4 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9970

① Montaggio in custodia fissa: 
     marchiatura “A” visibile
 
② Montaggio in custodia volante:
     marchiatura “T” visibile
 
D-Sub 2x 1: a=44; b=51,5; c=25
D-Sub 2x 2: a=44; b=51,5; c=33,3

D-Sub 2, 
Piastra in plastica per montaggio di 
2 connettori D-Sub 15 poli in custodie Han 6B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
4 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9971

Acces-
sori

Adattatori per connettori  D-Sub in custodie Han Taglia 6 B

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Non compatibile con D-Sub ad alta densità!

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009965
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009970
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009971
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Identificazione Codice
Disegni 

D-Sub 3, 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 25 poli in custodie Han 10B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9967

① Montaggio in custodia fissa: 
     marchiatura“A” visibile
② Montaggio in custodia volante:
     marchiatura “T” visibile
D-Sub 3: a=57; b=64,5; c=47

D-Sub 3, 
Piastra in plastica per montaggio di, 
2 connettori D-Sub 25 poli in custodie Han 10B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
4 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9972

① Montaggio in custodia fissa: 
    marchiatura “A” visibile
② Montaggio in custodia volante:
     marchiatura “T” visibile
D-Sub 2x 3: a=57;  b=64,5; c=47

Acces-
sori

Adattatori per connettori D-Sub in custodie Han Taglia 10 B

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Non compatibile con D-Sub ad alta densità!

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009967
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009972
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Identificazione Codice
Disegni 

D-Sub 4, 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 37 poli in custodie Han 16B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9968

① Montaggio in custodia fissa: 
     marchiatura“A” visibile
② Montaggio in custodia volante:
     marchiatura “T” visibile
D-Sub 4: a=77,5; b=85; c=63,5
D-Sub 5: a=77,5; b=85; c=61,1

D-Sub 5, 
Piastra in plastica per montaggio di 
1 connettore D-Sub 50 poli in custodie Han 16B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9969

D-Sub 4, 
Piastra in plastica per montaggio di, 
2 connettori D-Sub 37 poli in custodie Han 16B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
4 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9973

① Montaggio in custodia fissa: 
     marchiatura “A” visibile
② Montaggio in custodia volante:
     marchiatura “T” visibile
D-Sub 2x 4: a=77,5; b=85; c=63,5
D-Sub 2x 5: a=77,5; b=85; c=61,1

D-Sub 5, 
Piastra in plastica per montaggio di 
2 connettori D-Sub 50 poli in custodie Han 16B, 
Confezione:
1 adattatore,
4 viti di fissaggio per adattatore,
4 viti di fissaggio per connettore D-Sub

09 30 000 9974

Acces-
sori

Adattatori per connettori D-Sub in custodie Han Taglia 16 B

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Non compatibile con D-Sub ad alta densità!

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009968
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009973
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009974


80
·
7

Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han A® 
Leva di aggancio Han-Easy Lock® 
per custodie taglia Han 32 A
con aggancio a doppia leva 
(il codice comprende 1 leva)

32 A 09 00 000 5223

Han® B 
Leve di aggancio Han-Easy Lock® per 
custodie grigie taglia Han 10/16/24/32 B)
con aggancio a doppia leva 
(il codice comprende 1 leva)

10/16/24 B
32 B

09 00 000 5221
09 00 000 5231

Acces-
sori

Leve di aggancio (ricambi)

Aggancio a DOPPIA leva

Dettagli tecnici
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Policarbonato, acciaio inox
Colori (accessori) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme

Han® B 
Leve di aggancio Han-Easy Lock® 
per custodie nere taglia Han 10/16/24 B)
con aggancio a doppia leva 
(il codice comprende 1 leva)

10/16/24 B
 

09 00 000 5204
 

Marani
Font monospazio
Colore: GRIGIO

Marani
Font monospazio
Colore: NERO

Marani
Timbro
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Leve di aggancio in plastica grigia
per custodie in plastica Han 3A

3 A 09 00 000 5241

Leve di aggancio in plastica nera 
per custodie in plastica Han 3A

3 A 09 00 000 5242

Leve di aggancio in plastica nera 
per custodie in plastica Han® Q 8/0 
 

Modular Compact 09 00 000 5244

Han A® 
Leve di aggancio Han-Easy Lock® 
per custodie taglia Han 10A / 16A
(il codice comprende 1 leva)

10 A
16 A

09 00 000 5224
09 00 000 5225

Han® B 
Leve di aggancio Han-Easy Lock® per 
custodie grigie taglia Han 6/10/16/24 B
con aggancio a leva singola 
(il codice comprende 1 leva)

06 B
10 B
16 B
24 B

09 00 000 5222
09 00 000 5228
09 00 000 5229
09 00 000 5230

Acces-
sori

Leve di aggancio (ricambi) 

Aggancio a leva SINGOLA

Dettagli tecnici
Reazione al fuoco secondo 
UL 94 (leve di aggancio)

V-0

Materiale (accessori) Policarbonato, acciaio inox 
 

Dettagli tecnici
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia), Nero, 

RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme

Han® B 
Leve di aggancio Han-Easy Lock® per 
custodie nere taglia Han 6/10/16/24 B
con aggancio a leva singola 
(il codice comprende 1 leva)

06 B
10 B
16 B
24 B

09 00 000 5201
09 00 000 5264
09 00 000 5403
09 00 000 5288

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005241
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005242
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005244
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005224
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005225
Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Colore: NERO

Marani
Font monospazio
Colore: GRIGIO
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han A® 
Guarnizione di base

03 A
10 A
16 A
32 A

09 20 000 9991
09 20 000 9992
09 20 000 9993
09 20 000 9994

Han® B 
Guarnizione di base

06 B
10 B
16 B
24 B

09 30 000 9991
09 30 000 9992
09 30 000 9993
09 30 000 9994

Han® B 
Guarnizione di base
(autobloccante)  

06 B
10 B
16 B
24 B

09 30 000 9801
09 30 000 9802
09 30 000 9803
09 30 000 9804

Guarnizione di base

 
03 HPR
48 HPR
Han-Drive®

Modular Compact

09 40 000 9980
09 30 000 9996
09 30 000 9903
09 14 000 9940

Han A® 
Guarnizione di base in FPM 
(Viton)

03 A 09 37 000 9912

Han® B 
Guarnizione di base in FPM 
(Viton)

06 B
10 B
16 B
24 B

09 37 000 9946
09 37 000 9947
09 37 000 9948
09 37 000 9949

Acces-
sori

Guarnizioni (ricambi)

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR, FPM

Dettagli tecnici
Colore (guarnizione) Nero
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009991
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009992
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009993
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09200009994
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han A® 
Guarnizione sagomata 

03 A
10 A
16 A

09 70 000 9991
09 20 000 9996
09 20 000 9997

Han® B
Guarnizione sagomata

06 B
10 B
16 B
24 B
32 B
48 B

09 30 000 9941
09 30 000 9942
09 30 000 9943
09 30 000 9944
09 30 000 9963
09 30 000 9995

Guarnizione O-Ring in gomma 
per custodie Han® HPR

03 HPR (NBR)            09 40 000 9910
03 HPR (FPM)
06 HPR
10 HPR
16 HPR
24 HPR

09 40 000 9993
09 40 000 9911
09 40 000 9912
09 40 000 9913
09 40 000 9914

Guarnizione a L
per custodie di prolunga 

06 B
10 B
16 B
24 B

09 30 000 9936
09 30 000 9935
09 30 000 9934
09 30 000 9933

Guarnizione sagomata in FPM 
(Viton)

03 A
06 B
10 B
16 B
24 B

09 21 000 9906
09 30 000 9951
09 30 000 9952
09 30 000 9953
09 30 000 9954

Acces-
sori

Guarnizioni 

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR, FPM

Dettagli tecnici
Colore (guarnizione) Nero, Grigio
RoHS Conforme

Guarnizioni piane in NBR per 
custodie Han-HPR passa-parete
(guarnizioni di flangia)

09 40 000 9801
09 40 000 9802
09 40 000 9803
09 40 000 9804

06 B
10 B
16 B
24 B

Marani
Timbro
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Identificazione Codice
Disegni 

Sistema di aggancio per custodie volanti 
(con guarnizione integrata)

09 30 016 9901   (per custodie volanti taglia 16B)

Acces-
sori

Han® Hood Link Taglia 16 B

Caratteristiche
• Connessioni di prolunga di facile realizzazione e 

semplice utilizzo
• Elastomero ad alta resistenza
• Aggancio e guarnizione integrati nel sistema
• Per custodie volanti con aggancio a due leve

Dettagli tecnici
Temperatura d’esercizio -40 ... +85 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65 (in posizione agganciata)

Colore (custodie) Nero
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300169901
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Identificazione
Uscita cavo 
metrica

Diametro del 
cavo (mm) Codice

Disegni 

Han® B 
Custodia per passaggio cavi, 
Uscita diritta, 
Confezione:
2 semi-gusci (da assemblare)

Ordinare i pressacavi
separatamente

3x Integrato
4x Integrato

17,6
17,8

09 30 016 0408
09 30 024 0408

09 30 016 0301 Han® 16 B (vedi capitolo 31)

09 30 024 0301 Han® 24 B Vedi capitolo 31

Cartellini di identificazione, 
Confezione:
Singolo

09 33 000 9981

Acces-
sori

Custodie passacavi (in plastica) Taglie 16 e 24 B

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva

Caratteristiche
• Consente l’entrata nel quadro di cavi pre-assemblati, 

attraverso le cave standard delle custodie fisse passanti
• Spazi per inserire cartellini di identificazione.
• Robuste e compatte
• L’assemblaggio non richiede utensili dedicati (è sufficiente un 

cacciavite da 5x1 mm)
• IP54 grazie alla guarnizione a profilo continuo

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP54 (montaggio orizzontale)
IP65 (montaggio verticale)

Grado di protezione 
secondo UL 50 (Nema)

4, 4X, 12

Materiale (custodie) Policarbonato
Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

 Han® B Split Hood

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300160408
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300240408
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009981
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Identificazione
Range di bloccaggio 
(mm) Codice

Disegni 

Gommini passa-cavo                                  ... 6
3 ... 4
4 ... 5
4,5 ... 6
5 ... 6
6 ... 7
6 ... 7,5
7 ... 8
7,5 ... 9
8 ... 9
9 ... 10
9 ... 10,5
10,5 ... 12
12 ... 13,5
13,5 ... 15
15 ... 16

09 00 000 6004
09 00 000 5351
09 00 000 5352
09 00 000 6005
09 00 000 5353
09 00 000 5354
09 00 000 6006
09 00 000 5355
09 00 000 6007
09 00 000 5356
09 00 000 5357
09 00 000 6008
09 00 000 6009
09 00 000 6010
09 00 000 6011
09 00 000 6012

Gommini passa-cavo 
con sede per fascetta serracavo 
(largh. max 8 mm)

10 ... 11
11 ... 12
12 ... 13
13 ... 14
14 ... 15
15 ... 16

09 00 000 5358
09 00 000 5359
09 00 000 5360
09 00 000 5361
09 00 000 5362
09 00 000 5363

Gommino passa-cavo 
per cavi ASI

09 00 000 5364

Gommino cieco (tappo) 09 00 000 5350

Acces-
sori

Accessori per custodie passacavi in plastica

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica

Dettagli tecnici
Colori (accessori) Nero
RoHS Conforme

 Han® B Split Hood

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006004
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005351
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005352
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006005
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005353
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005354
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006006
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005355
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006007
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005356
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005357
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006008
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006009
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006010
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006011
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000006012
Marani
Rettangolo

Marani
Font monospazio
(senza sede per fascetta serracavo)
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Identificazione                      Uscita cavi              Codice
   Disegno 

            (dimensioni in mm)

Han® B 
Custodia per passaggio cavi 
Uscita diritta 
Taglia 10 B 
Confezione:
2 semi-gusci (da assemblare)
2 viti M4

                                                                                                                                        Ordinare separatamente i gommini passa-cavo

2x (integrate)     09 30 010 0498

Han® B
Custodia per passaggio cavi 
Uscita diritta 
Taglia 16 B 
Confezione:
2 semi-gusci (da assemblare)
2 viti M4

                                                                                                                                        Ordinare separatamente i gommini passa-cavo

3x (integrati)     09 30 016 0498

Han® B 
Custodia per passaggio cavi 
Uscita diritta 
Taglia 24 B 
Confezione
2 semi-gusci (da assemblare)
3 viti M4

                                                                                                                                        Ordinare separatamente i gommini passa-cavo

4x (integrati)     09 30 024 0498

Han

Custodie passacavi (in metallo)                           Taglie: 10, 16 e 24 B  

 Han® B Split Hood

Custodie standard per connettori industriali
Aggancio a doppia leva

Caratteristiche
•   Consente l'entrata nel quadro di cavi pre-assemblati, attraverso
    le cave standard delle custodie fisse passanti
• Gommini per passaggio cavi in diversi misure
• L'assemblaggio non richiede utensili dedicati

Dettagli tecnici
Temperatura massima                  -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Materiale (corpo custodie)        Pressofusione d'alluminio
Colore (corpo custodie)         RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni)   NBR

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09300100498
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Identificazione         Range di bloccaggio (mm) Codice
       Disegno 

                (dimensioni in mm)

Gommini passa-cavo 
4 uscite  
Versione larga

 6     09 00 000 6004

Gommini passa-cavo 
1 uscita cavo  
Versione stretta

4.5 ... 6
6 ... 7.5
7.5 ... 9

09 00 000 6005
09 00 000 6006
09 00 000 6007

Gommini passa-cavo 
1 uscita cavo  
Versione larga

9 ... 10.5
10.5 ... 12
12 ... 13.5
13.5 ... 15
15 ... 16

09 00 000 6008
09 00 000 6009
09 00 000 6010
09 00 000 6011
09 00 000 6012

Han

 

Caratteristiche
Materiale (gommini) NBR

Dettagli tecnici
Colore (gommini)         Nero

Accessori per custodie passacavi in metallo 

 Han® B Split Hood

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006004
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006005
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006006
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006007
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006008
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006009
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006010
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006011
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09000006012
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Identificazione Codice
Disegni 

Set pressacavo per cavo piatto, 
Completo di guarnizione,  
Per 1 cavo piatto

09 00 000 5315

Set pressacavo per cavo piatto, 
Completo di guarnizione,  
Per 2 cavi piatti

09 00 000 5316

Set pressacavo per cavo piatto, 
Completo di guarnizione,  
Per 3 cavi piatti

09 00 000 5317

Serracavo per cavo piatto, 
(parte di ricambio)

09 00 000 5325

① Guarnizione O-Ring

Acces-
sori

Accessori per cavo piatto

Dettagli tecnici
Materiale (guarnizioni) NBR

Dettagli tecnici
Colore (guarnizione) Nero
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005315
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005316
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005317
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005325
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Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Han® CGM-Ex i 
Pressacavi in plastica 
per applicazioni in 
in sicurezza intrinseca 
(stelo nero / ghiera blu)

M20
M20
M25
M32
M40

5 ... 9
6 ... 12
9 ... 16
13 ... 20
22 ... 32

19 00 000 7101
19 00 000 7102
19 00 000 7104
19 00 000 7106
19 00 000 7109

Han® CGM-P 
Pressacavi in plastica
 
Colore: Grigio

M20
M20
M20
M25
M25
M32
M32
M40
M40

5 ... 9
6 ... 12
10 ... 14
9 ... 16
13 ... 18
13 ... 18
18 ... 25
20 ... 26
22 ... 32

19 00 000 5180
19 00 000 5182
19 00 000 5184
19 00 000 5190
19 00 000 5192
19 00 000 5194
19 00 000 5196
19 00 000 5197
19 00 000 5198

Han® CGM-P 
Pressacavi in plastica 
Colore: Nero

M20
M20
M20
M25
M25
M32
M32
M40
M40

5 ... 9
6 ... 12
10 ... 14
9 ... 16
13 ... 18
13 ... 20
18 ... 25
20 ... 26
22 ... 32

19 00 000 5181
19 00 000 5183
19 00 000 5185
19 00 000 5191
19 00 000 5193
19 00 000 5186
19 00 000 5187
19 00 000 5188
19 00 000 5189

Acces-
sori

Pressacavi in PLASTICA

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +100 °C
Comportamento al fuoco UL 94 V-0
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP68, IP69K

Materiale (gommino)         NBR
Materiale (corpo pressacavo)       Poliammide
Colori       RAL 5012 (azzurro) 

RAL 9004 (nero jet)  
RAL 7032 grigio sabbia) 
RAL 7035 (grigio chiaro)

Dettagli tecnici
RoHS Conforme 

 

Specifiche ed approvazioni
DNV GL
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000007101
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000007102
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000007104
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000007106
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000007109
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Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Han® CGM-M 
Pressacavi in ottone nichelato

M20
M20
M20
M20
M25
M25
M25
M32
M32
M32
M40
M40
M40
M50

5 ... 9
5 ... 12
6 ... 12
10 ... 14
9 ... 16
9 ... 18
13 ... 18
13 ... 20
13 ... 25
18 ... 25
20 ... 26
20 ... 32
22 ... 32
32 ... 38

19 00 000 5080
19 00 000 5081
19 00 000 5082
19 00 000 5084
19 00 000 5090
19 00 000 5091
19 00 000 5092
19 00 000 5094
19 00 000 5095
19 00 000 5096
19 00 000 5097
19 00 000 5099
19 00 000 5098
19 00 000 5086

Acces-
sori

Pressacavi in METALLO

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +100 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP68, IP69K

Materiale (gommino)     NBR
Materiale (corpo pressacavo)  Ottone nichelato
Materiale (gabbia del gommino)    Poliammide
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
DNV GL

Pg 11
Pg 11
Pg 11
Pg 13,5
Pg 13,5
Pg 13,5
Pg 16
Pg 16
Pg 16
Pg 16
Pg 21
Pg 21
Pg 21
Pg 21

5 ... 8
6,5 ... 9,5
7 ... 10,5
6,5 ... 9,5
7 ... 10,5
9 ... 13
6,5 ... 9,5
7 ... 10,5
9 ... 13
11,5 ... 15,5
7 ... 10,5
9 ... 13
11,5 ... 15,5
14 ... 18

09 00 000 5080
09 00 000 5081
09 00 000 5082
09 00 000 5083
09 00 000 5084
09 00 000 5085
09 00 000 5086
09 00 000 5087
09 00 000 5088
09 00 000 5089
09 00 000 5090
09 00 000 5091
09 00 000 5092
09 00 000 5093

Pg 29                14 ... 18            09 00 000 5094
Pg 29                17 ... 21            09 00 000 5095
Pg 29                 20 ...25            09 00 000 5096
Pg 29                24 ... 28            09 00 000 5097 
Pg 36                29 ... 34            09 00 000 5098
Pg 36                32 ... 36            09 00 000 5099

M16                   5 ... 10             19 00 000 5030
M12                   3 ... 6,5            19 00 000 5026

Marani
Font monospazio
Pressacavi inottone nichelatoFilettatura Pg

Marani
Font monospazio
Pressacavo M40 conesagono ridotto                              M40                 19 ... 28          19 00 000 5078(per utilizzo su custodie con 2 uscite verticali (19 30 024 0468)

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

Pressacavi in metallo per
cavi schermati

M20
M20
M20
M20
M25
M25
M32
M32
M40
M40

4 ... 6,5
6,5 ... 9,5
7 ... 10,5
9 ... 13
6,5 ... 9,5
9 ... 13
11,5 ... 15,5
14 ... 18
17 ... 20,5
20 ... 25

19 62 000 5081
19 62 000 5080
19 62 000 5082
19 62 000 5084
19 62 000 5090
19 62 000 5092
19 62 000 5094
19 62 000 5096
19 62 000 5097
19 62 000 5098

Acces-
sori

Pressacavi in METALLO (schermati EMC) 

Dettagli tecnici
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP68

Dettagli tecnici
Materiale (pressacavi) Ottone nichelato
RoHS Conforme

Han® CGM-M-Rail
Pressacavi IP68
per applicazioni
ferroviarie

M20
M20
M25
M25
M32
M32
M40
M40

7 ... 10
10 ... 14
11 ... 14.5
14.5 ... 18
16 ... 20.5
20.5 ... 25
21 ... 26.5
26.5 ... 32

19 00 000 7120
19 00 000 7121
19 00 000 7122
19 00 000 7123
19 00 000 7124
19 00 000 7125
19 00 000 7126
19 00 000 7127

Pressacavi per applicazioni ferroviarie 

Identificazione Taglia
Range di bloc-
caggio (mm) Codice

Disegni 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005081
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005080
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005082
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005084
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005090
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005092
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005094
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005096
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005097
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19620005098
Marani
Font monospazio
Con sistema interno di riportodello schermo(dischi e molla)
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Identificazione Taglia
Dimensioni 
ridotte Codice

Disegni 

Han A® 
Adattatore per custodie angolate 
(per montaggio su motori)

M20 19 20 000 9962

① Custodia angolata Han® 3 A
② Guarnizione
③ Adattatore M20
④ Scatola del motore

Tappi in plastica M32
M40

19 00 000 5172
19 00 000 5173

M32: Ø 35 mm
M40: Ø 46.2 mm

Riduttori in metallo
senza guarnizione  0-ring

M20
M32
M32

M16
M20
M25

19 00 000 5060
19 00 000 5067
19 00 000 5068

Acces-
sori

Pressacavi (accessori)

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Plastica, Metallo
Colori (accessori) Nero

Dettagli tecnici
RoHS Conforme 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19200009962
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Identificazione Taglia
Dimensioni 
ridotte Codice

Disegni 

Riduttori in metallo 
con guarnizione 0-ring

M32
M32

M20
M25

19 00 000 5066
19 00 000 5069

Tappi in metallo 
con guarnizione 0-ring

M20
M25
M32
M40

19 00 000 5070
19 00 000 5071
19 00 000 5072
19 00 000 5073

M20: SW 22; E 25.4
M25: SW 28; E 32.3
M32: SW 35; E 40.4
M40: SW 44; E 50.8

Acces-
sori

Pressacavi (accessori)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000005066
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/19000005069
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Identificazione
Diametro del 
cavo (mm) Taglia Codice

Disegni 

Archetti di terra  
per custodie fisse passanti e  
custodie volanti in versione alta  

Confezione: 
1 archetto di terra con viti M4
per il fissaggio all'inserto

06 B
10 B
16 B

09 00 000 5206
09 00 000 5207
09 00 000 5208

Archetto di terra 24 B 09 00 000 5280
per custodie fisse passanti e 
custodie volanti in versione alta 
taglia 24 B 

Confezione:
Archetto di terra con viti M4 per il 
fissaggio all’inserto 

24 B 09 00 000 5210

Acces-
sori

Archetti di terra

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Acciaio zincato

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Archetto di terra per
custodie fisse passanti taglia 24 B
e custodie volanti Han HPR 

Confezione:
Archetto di terra con viti M4 per il 
fissaggio all’inserto

06 B
10 B
16 B

 61 04 100 0171
 61 06 000 0318
 61 04 100 0299

24 B 09 00 000 5210 

Archetti di terra per 
inserti Han ESS (solo in custodie
Han HPR volanti con uscita
laterale e fisse passanti. 

Confezione:
archetto di terra senza viti

           (ordinare le viti separatamente) 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005206
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005207
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005208
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Diametro del 
cavo (mm) Taglia Codice

Disegni 

Archetti di terra per 
telai Han-Modular 
in custodie fisse passanti  
e custodie volanti Han HPR

06 B
10 B
16 B
24 B

09 00 000 5256
09 00 000 5257
09 00 000 5258
09 00 000 5211

Archetti di terra per
telai Han-Modular® 
in custodie fisse passanti 
e custodie volanti in versione alta 

  6 B 61 04 100 0074
10 B 61 04 100 0085
16 B 61 04 100 0136 
24 B 09 00 000 5298

Archetto di terra per
telai Han-Modular con
moduli Han-Quintax®

in custodie fisse passanti 
e custodie volanti in versione alta 
taglia 24 B

24 B 09 00 000 5235

Archetto di terra per
telai Han-Modular® 
in custodie fisse passanti 
e custodie volanti in versione alta
taglia 24 B 

24 B 09 00 000 5209

Acces-
sori

Archetti di terra

Archetto di terra per 24 B (HPR)       61 04 100 0165
telai Han-Modular® 
in custodie fisse passanti 
e custodie volanti Han 24 HPR 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005256
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005257
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005258
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005211
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Identificazione
Diametro del 
cavo (mm) Taglia Codice

Disegni 

Elementi di fissaggio a omega 
per archetti di terra

09 00 000 5341 
Diametro del cavo 5 mm

09 00 000 5342 
Diametro del cavo 10 mm

Acces-
sori

Telaio di terra

Marani
Font monospazio
3                                           61 06 400 00484                                           61 06 000 00434,5                                        61 06 000 00445                                           09 00 000 53416                                           61 06 000 00157                                           61 06 000 00258                                           61 00 003 00039                                           61 06 000 002610                                         09 00 000 534212                                         61 06 000 002016                                         61 06 000 001320                                         61 06 000 0014

Marani
Font monospazio
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Grip frame: 
Sistemi di aggancio per inserti Han

16 B
24 B

09 00 016 5603
09 00 024 5601

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han
di taglia 24 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5602

24 B 09 00 024 5611

Acces-
sori

Telai di aggancio (Grip frames)  -  Aggancio a vite

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Metallo

Dettagli tecnici
Superficie (accessori) Zincato
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000165603
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000245601
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Identificazione Codice
Disegni 

  

 

09 00 000 5602

Grip frame: 
blocchetti di aggancio per parte fissa
(per inserti monoblocco e modulari).
Per applicazioni che utilizzano perni di codifica 

Da utilizzare in combinazione con le seguenti parti volanti:
09 00 006 5605
09 00 010 5605
09 00 016 5605
09 00 024 5605
09 00 024 5611 

09 00 000 5603

Acces-
sori

Caratteristiche
• Grip frame per inserti Han® 64 D / Han® 108 DD / Han® 24 E /

Han® 24 ES / Han® 24 ESS / Han® 46 EE
• Possibilità di collegamento multiplo di cavi di terra
• Fissaggio cavi con fascette o cavallotti ad omega

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Lega di zinco
Superficie (accessori) Nichelato
RoHS Conforme

Grip frame: 
blocchetti di aggancio per parte fissa
(per inserti monoblocco e modulari).
Per applicazioni che non utilizzano perni di codifica 

Da utilizzare in combinazione con le seguenti parti volanti:
09 00 006 5605
09 00 010 5605
09 00 016 5605
09 00 024 5605
09 00 024 5611 

Telai di aggancio (Grip frames)  -  Aggancio a vite

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005602
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Identificazione Taglia           Codice
          Disegno 

Dimensioni in mm

 
  

Acces-
sories

Telai di aggancio (Grip frames)  -  Aggancio a vite 

  
   
 

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han 6 B  09 00 006 5605*
di taglia 6 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5602 | 09 00 000 5603

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han 10 B 09 00 010 5605*
di taglia 10 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5602 | 09 00 000 5603

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han 16 B 09 00 016 5605*
di taglia 16 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5602 | 09 00 000 5603

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han 24 B 09 00 024 5605*
di taglia 24 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5602 | 09 00 000 5603

*Non utilizzabili con inserti monoblocco Han DDD: 09 16 055 2001 / 2101  | 09 16 075 2001 / 2101 | 09 16 107 2001 / 2101
Per inserti monoblocco Han DDD utilizzare i Grip Frames di pagina seguente

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco* e modulari

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco* e modulari

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco* e modulari

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco* e modulari
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Identificazione Taglia           Codice
          Disegno 

Dimensioni in mm

 

Acces-
sories

Telai di aggancio (Grip frames) per inserti monoblocco Han DDD 

6 B  09 00 006 5614
Grip frame:
   Sistema di aggancio per inserti
Han  55 DDD (parte volante). 
Kit completo come in figura per 
aggancio su blocchetti per parte fissa 
09 00 000 5602 | 09 00 000 5603

10 B 09 00 010 5614

16 B 09 00 016 5614

Aggancio a vite 

Grip frame:
   Sistema di aggancio per inserti
Han  75 DDD (parte volante). 
Kit completo come in figura per 
aggancio su blocchetti per parte fissa 
09 00 000 5602 | 09 00 000 5603

Grip frame:
   Sistema di aggancio per inserti
Han  107 DDD (parte volante). 
Kit completo come in figura per 
aggancio su blocchetti per parte fissa 
09 00 000 5602 | 09 00 000 5603

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco Han 55 DDD

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco Han 75 DDD

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco Han 107 DDD

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Codice
Disegni 

  

 

09 00 000 5614

Perni di codifica per Grip Frames a CLIPS: 
12 combinazioni di codifica disponibili per ogni connessione

Acces-
sori

Telai di aggancio (Grip frames)  -  Aggancio a CLIPS 

Caratteristiche
• Grip frame per inserti Han® (monoblocco e Han-Modular®)
Aggancio a CLIPS

• Possibilità di collegamento multiplo di cavi di terra
• Fissaggio cavi con fascette o cavallotti ad omega

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Lega di zinco
Superficie (accessori) Nichelato
RoHS Conforme

Grip frame: 
blocchetti di aggancio per parte fissa
(per inserti monoblocco e modulari).
Il codice comprende 2 blocchetti come in figura 

Da utilizzare in combinazione con le seguenti parti volanti:
09 00 006 5614
09 00 010 5614
09 00 016 5614
09 00 024 5614

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Font monospazio
09 12 000 9901

Marani
Font monospazio
09 12 000 9902

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Taglia           Codice
          Disegno 

Dimensioni in mm

 
   

Acces-
sories

Telai di aggancio (Grip frames)  -  Aggancio a CLIPS 

  
   
 

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han 6 B 09 00 006 5610
di taglia 6 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5614

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han 10 B 09 00 010 5610
di taglia 10 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5614

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han 16 B 09 00 016 5610
di taglia 16 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5614

Grip frame: 
Sistema di aggancio per inserti Han 24 B 09 00 024 5610
di taglia 24 B (parte volante) 

Kit completo come in figura per
aggancio su blocchetti per parte fissa
09 00 000 5614

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco e modulari

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco e modulari

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco e modulari

Marani
Font monospazio
Per inserti monoblocco e modulari

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Perni di codifica / guida
con gambo a tutto filetto per inserti monoblocco 
montati su sistemi di aggancio Grip frames  

Ordinare 4 pezzi per ogni connettore

09 33 000 9808 09 33 000 9809

Perni di codifica / guida per inserti monoblocco
montati in custodie  

 

Ordinare 4 pezzi per ogni connettore

09 33 000 9908 09 33 000 9909

Perni di codifica / guida per telai Han-Modular® 
montati su sistemi di aggancio Grip frames 

Ordinare 4 pezzi per ogni connettore

09 14 000 9981 09 14 000 9982

Acces-
sori

Sistemi di codifica e guida

Dettagli tecnici
RoHS Conforme
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Perni di codifica / guida per telai Han-Modular® 
montati in custodie 

Ordinare 4 pezzi per ogni connettore

09 14 000 9908 09 14 000 9909

Combinazioni per custodie con un inserto / telaio

Combinazioni per custodie con due inserti / telai

w Perno maschio
○ Perno femmina
+ Viti di fissaggio

M - inserto maschio
F - inserto femmina

Acces-
sori

Sistemi di codifica e guida

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009908
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09140009909
Marani
Font monospazio
Nota:Per evitare grippaggi dei perni nelle filettaturedelle custodie, si consiglia di lubrificare le sedifilettate della custodia con lubrificante industriale
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Identificazione Codice
Disegni 

Perni di codifica (solo maschio) 
per inserti montati in custodie  

Ordinare 4 pezzi per ogni connettore

09 30 000 9901

Perni di codifica (solo femmina) femmina 
telai Han-Modular montati in custodie 

Ordinare 4 pezzi per ogni connettore

09 14 000 9901

Combinazioni per custodie con un inserto / telaio

Combinazioni per custodie con due inserti /telai

w Perno di codifica
+ Viti di fissaggio

M - inserto maschio
F - inserto femmina

Acces-
sori

Sistemi di codifica

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Marani
Font monospazio
Nota:Per evitare grippaggi dei perni nelle filettaturedelle custodie, si consiglia di lubrificare le sedifilettate della custodia con lubrificante industriale
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Identificazione
Codice Disegni 

Maschio Femmina

Perno di codifica per  
inserti con contatti Han D® 

Solo per inserti con contatti a crimpare 

Questo sistema di codifica comporta la perdita
di un contatto per ogni perno installato

09 33 000 9915

Perno di codifica per  
inserti con contatti Han E®  

Solo per inserti con contatti a crimpare

09 33 000 9954

Perno di codifica per inserti Han Q 5/0
09 12 005 3004 / 09 12 005 3104

Questo sistema di codifica NON comporta
la perdita di contatti 

Confezione:
20 pezzi su ogni blister

09 12 000 9927 09 12 000 9927

Acces-
sori

Sistemi di codifica con perni in plastica Taglia 3 A

Dettagli tecnici
Materiale Poliammide
Colore Rosso
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Perni di codifica
L’utilizzo dei perni di codifica previene accoppiamenti non 
desiderati con un altro connettore uguale. Il contatto maschio 
corrispondente non deve essere montato nell’inserto.

Marani
Font monospazio
Questo sistema di codifica comporta la perditadi un contatto per ogni perno installato
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Telai flottanti, 
Confezione:
1 telaio in acciaio inox,
4 viti a testa ribassata (in acciaio inox) 
per fissaggio telaio flottante

Tolleranza di accoppiamento asse X:
± 1.5 mm
Tolleranza di accoppiamento asse Y:
± 1.5 mm

06 B
10 B
16 B
24 B

09 30 006 1704
09 30 010 1704
09 30 016 1704
09 30 024 1704

Distanza per contatti elettrici e FO: max. 27 
Per Han-Modular®: max. 26.5 mm
  6 B: a=86; b=69
10 B: a=99; b=82
16 B: a= 119.5 ; b= 102.5
24 B: a=146; b=129

  6 B: b= 69; e= 54,5; f= 84
10 B: b= 82; e= 67,5; f= 97
16 B: b= 102,5; e= 88; f= 117,5
24 B: b= 129; e= 114,5; f= 144

Acces-
sori

Telaio flottante Han® docking frame

Caratteristiche
• Compatibile con tutii gli inserti serie: Han E®, Han E® HMC,

Han EE®, Han EE® HMC, Han EEE®, Han EEE® HMC, Han®

ES, Han D® (taglia B), Han D® HMC, Han DD®, Han DD® HMC,
Han-Com®, Han® HsB, Han-Modular®

• Trattandosi di telai flottanti, il cavo di terra deve essere riporta-
to direttamente sui morsetti del connettore

• I connettori (inserti) sono protetti contro errate manovre di
inserzione

Dettagli tecnici
Cicli di inserzione/disinserzione ≥500
Cicli di inserzioni/disinserzione 
con inserti HMC

≥10000

Materiale (accessori) Acciaio inox
RoHS Conforme

Coperchi in plastica per 
telai flottanti(IP20)

06 B
10 B
16 B
24 B

09 30 006 5418
09 30 010 5418
09 30 016 5418
09 30 024 5418

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300061704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300101704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300161704
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300241704
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Moltiplicatore del morsetto di terra 
Confezione:
Distributore completo di
viti M4 con rondella
Superficie:
Nichelato

0,5 ... 2,5 09 33 000 9992

Acces-
sori

Moltiplicatore del morsetto di terra

Numero di poli

3+ 

Caratteristiche
• 3 morsetti di terra
• Viti con testa a croce
• Rondella elastica
• Compatibile con tutti gli inserti di taglia Han® B da 6 a 24 B

(tranne gli inserti Han® ESS)
• Montaggio esclusivamente in custodie alte

Dettagli tecnici
Numero di poli 3
Resistenza di contatto ≤3 mΩ
Materiale (contatti) Lega di rame
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Il moltiplicatore di terra (PE) accetta tre cavi di terra. Ogni cavo 
di terra può essere collegato e scollegato individualmente.
(VDE 0113 DIN EN 60204 Pt. 14.1.1)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009992
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Identificazione
Range di bloccaggio 
(mm) Codice

Disegni 

Serracavo angolato

Confezione:
Serracavo con 2 viti M3
Vite di fissaggio M4 con rondella

9 ... 19 09 00 000 5339

Serracavo diritto 

Confezione:
Serracavo con 2 viti M3
Vite di fissaggio M4 con rondella

9 ... 19 09 00 000 5340

Acces-
sori

Aggancio inserti senza custodie (serracavi)

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Questo sistema è studiato per realizzare l’aggancio meccanico 
tra inserti in caso di utilizzo senza custodie. E’ adatto per inserti 
serie Han DD®, Han® 40-64 D, Han E®, Han® ES, Han Hv E®, 
Han® Hv ES, Han® EE, Han® K 8/24.
Posizionato dalla parte opposta al morsetto di terra.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005339
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09000005340
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Identificazione Codice
Disegni 

Boccola femmina

Ordinare 2 pezzi per ogni connettore

09 33 000 9912

Vite di fissaggio

Ordinare 2 pezzi per ogni connettore

09 33 000 9910

Dettaglio di montaggio

Acces-
sori

Aggancio inserti senza custodie (viti)

Caratteristiche
• Per inserti senza custodia (richiede l’utilizzo di un serracavo)
• Compatibile con tutti i connettori rettangolari Han® serie Han®

6 B, 10 B, 16 B, 24 B

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Questo sistema è studiato per realizzare l’aggancio meccanico 
tra inserti in caso di utilizzo senza custodie. E’ adatto per tutti 
i connettori Han® di taglia 6 ... 24 B. Si consiglia di utilizzare 
almeno due viti per ogni inserto, montandole diagonalmente 
al posto delle normali viti a corredo. Eseguire i fori di fissaggio 
come indicato.

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009912
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09330009910
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han® Compact
Viti di issaggio per inserti

ST 2,9x9,5 F-H 09 12 000 9921

Inserti Han 
Viti di fissaggio per inserti

M3 09 16 000 9903

Han 3A 
Vite di fissaggio 
con guarnizione  
per inserti di taglia Han 3A

M3 09 20 000 9918

Han 3A 
Vite di fissaggio 
per inserti di taglia Han® 3 A

M3 09 20 000 9995

Han HPR 
Vite a bloccaggio rapido per custodie 
Han® 6/10/16/24 HPR

09 40 000 9931

Han 3 HPR 
Vite a bloccaggio rapido per custodie 
Han 3 HPR

09 40 000 9933

Acces-
sori

Accessori di fissaggio (ricambi)

Dettagli tecnici
RoHS Conforme 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09120009921
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Vite per contatti di inserti Han 3 e 4 A®

Anche per contatti di terra di:
Han® Q 5/0, Q 7/0 

09 30 000 9997

Viti di terra per 
telai incernierati Han-Modular®

M3
M4

09 14 000 9953
09 14 000 9954

Viti di terra per inserti:
Han A®,  
Han® 15 D,  
Han® 25 D

M3,5 09 20 000 9919

Viti di terra per inserti: 
6 B ... 24 B

M4 09 33 000 9925

Viti di terra per inserti: 
Han-Com®,  
Han® HsB

M5 09 33 000 9926

Vite autofilettante a testa svasata 09 70 000 9902

Vite autofilettante a testa svasata 
con guarnizione

09 70 000 9905

Acces-
sori

Accessori di fissaggio (ricambi)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009997
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Viti di aggancio per custodie 
Han 3 HPR

M4 09 40 000 9929

Viti di aggancio per custodie 
Han® 6/10/16/24 HPR

M6 09 40 000 9932

Viti di aggancio per custodie 
Han 48 HPR

M6 09 40 000 9937

Acces-
sori

Accessori di fissaggio (ricambi)

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09400009929
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Supporto a molla per coperchio. 
Per  custodie Han® 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 
10 B, 16 B, 24 B

09 30 000 9964

Han A® 
Coperchi in plastica
per supporto a molla

10 A
16 A

09 20 010 5410
09 20 016 5410

Han® B 
Coperchi in metallo 
per supporto a molla

06 B
10 B
16 B
24 B

09 30 006 5403
09 30 010 5404
09 30 016 5404
09 30 024 5404

Han® B
Coperchi in plastica 
per supporto a molla

06 B
10 B
16 B
24 B

09 30 006 5410
09 30 010 5410
09 30 016 5410
09 30 024 5410

Acces-
sori

Supporti incernierati e coperchi

Dettagli tecnici
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione 
secondo IEC 60529

IP65

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Acciaio zincato, plastica, 

RoHS Conforme 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009964
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Han® B 
Coperchi di protezione anti-polvere 
per custodie volanti.  
Aggancio a scatto

06 B (metallo)
10 B (plastica)
16 B (plastica)

09 30 006 5401
09 30 010 5401
09 30 016 5401

Han® B 
Coperchi in plastica di protezione
anti-polvere per custodie fisse

10 B
16 B
24 B

09 30 010 5406
09 30 016 5406
09 30 024 5406

Han® HPR
Coperchio di protezione anti-polvere 
per custodie fisse

03 HPR
06 HPR
10 HPR
16 HPR
24 HPR

09 40 003 5406
09 40 006 5406
09 40 010 5406
09 40 016 5406
09 40 024 5406

Acces-
sori

Altri accessori

Dettagli tecnici
Materiale (accessori) Metallo, plastica

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300065401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300105401
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300165401
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Accessorio di blocco anti-apertura
(lucchettabile)  
(per custodie fisse passanti Han 10/16/24 B
 con leve doppie Han-Easy Lock)

09 30 000 9986

① Lunghezza 120 mm

Accessorio di blocco anti-apertura 
(lucchettabile)  
per custodie fisse passanti Han 10/16/24 B
con leve doppie metalliche

09 30 000 9987

① Lunghezza 120 mm

Contro-telaio interno di rinforzo 
per custodie fisse passanti

06 B
10 B
16 B
24 B

09 40 000 9921
09 40 000 9922
09 40 000 9923
09 40 000 9924

  6 B: a=70; b=96
10 B: a=83; b=109
16 B: a=103; b=129
24 B: a=130; b=156

Elemento per test (solo supporti laterali), 
Confezione:
2 piastre di assemblaggio,
12 dadi di fissaggio

09 38 000 9901

Etichetta CSA 

Confezione:
Il codice comprende 50 etichette per foglio 

09 30 000 9958

Acces-
sori

Altri accessori

Accessorio di blocco anti-apertura 
(lucchettabile)  
per custodie fisse passanti Han 6 B / 6 M
con leva singola metallica

09 30 000 9989

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09300009986
Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione Taglia Codice
Disegni 

Lubrificante PFPE per 
per contatti Han® 
Confezione:
Vaporizzatore (40 ml),
Istruzioni di utilizzo

Applicabile su contatti Han® per ridurre gli 
sforzi di inserzione/disinserzione.
Contenuto: preparazione a base di
perfluoropolyethers

09 99 000 0829 Acces-
sori

Altri accessori

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000829
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Uten-
sili

Gamma utensili a crimpare Han®

Contatti a crimpare 
(tipologie) Codice mm² AWG Utensili a crimpare Utensili
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 m
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ra
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0 
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21
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00
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09
 9

9 
00
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77

20
 9

9 
00

0 
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35

Es
tra

tto
ri

Han D® 
Contatti ausiliari 

09 15 000 ....

6107 6207 6127 6227 0.14 - 0.25 26 - 24 x x

09
 9

9 
00

0 
00

12

6104 6204 6124 6224 x x
6107 6207 6127 6227 0.37 22 x x
6104 6204 6124 6224 x x x x
6103 6203 6123 6223 0.5 20 x x x x
6105 6205 6125 6225 0.75 18 x x x x
6102 6202 6122 6222 1.0 18 x x x x
6101 6201 6121 6221 1.5 16 x x x x
6106 6206 6126 6226 2.5 14 x x

Han D® 
Contatti per F.O. 

20 10 001 ....

Contatti maschio 
3211 

3212 / 3213

Contatti femmina 
3221 
3222

Per fibra ottica POF 
1 mm x

Han E® 
Contatti di potenza 

09 33 000 ....

6127 6227 6117 6217 0.14 - 0.37 26 - 22 x x

09
 9

9 
00

0 
03

19

6121 6220 6122 6222 0.5 20 x x x x
6114 6214 6115 6215 0.75 18 x x x x
6105 6205 6118 6218 1.0 18 x x x x
6104 6204 6116 6216 1.5 16 x x x x
6102 6202 6123 6223 2.5 14 x x x x
6106 6206 3.0 12 x x x
6107 6207 6119 6221 4.0 12 x x x

Han E® 
Contatti per F.O.

20 10 001 ....

Contatti maschio 
3311

Contatti femmina 
3321

Per fibra ottica POF 
1 mm x

Han® C 
Contatti di potenza 

09 32 000 ....

6104 6204 1.5 16 x x x

09
 99

 00
0 0

30
5

09
 99

 00
0 0

38
1

6105 6205 2.5 14 x x x
6107 6207 4.0 12 x x x x
6108 6208 6.0 10 x
6109 6209 10.0 8 x

Han-Yellock® 
Contatti di potenza 

11 05 000 ....

6101 6201 6121 6221 0.14 - 0.37 26 - 22 x x
09

 9
9 

00
0 

03
196102 6202 6122 6222 0.5 20 x x x x

6103 6203 6123 6223 0.75 18 x x x x
6104 6204 6124 6224 1.0 18 x x x x
6105 6205 6125 6225 1.5 16 x x x x
6106 6206 6126 6226 2.5 14 x x x x
6107 6207 6127 6227 3.0 12 x x x
6108 6208 6128 6228 4.0 12 x x x

Descrizione
Posizionatore 

Han D® 09 99 000 0311 x

Posizionatore 
Han E® 09 99 000 0310 x

Posizionatore 
Han® C 09 99 000 0308 x

Posizionatore 
Han-Yellock®

09 99 000 0341 x

09 99 000 0343 x

09 99 000 0342 x
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Uten-
sili

Gamma utensili a crimpare Han®

Contatti a crimpare 
(tipologie) Codice mm² AWG Crimpatrici automatiche
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0 
81

01
09

 9
8 

00
0 

81
02

09
 9

8 
00
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0 
90

01
09

 9
8 

00
0 

90
02

09
 9

8 
00

0 
90

03

Han D® 
Contatti ausiliari 

09 15 000 ....

6107 6207 6127 6227 0.14 - 0.25 26 - 24 x6) x6) x
6104 6204 6124 6224 x
6107 6207 6127 6227 0.37 22 x x x
6104 6204 6124 6224 x x x x
6103 6203 6123 6223 0.5 20 x x x x
6105 6205 6125 6225 0.75 18 x x x x
6102 6202 6122 6222 1.0 18 x x x x
6101 6201 6121 6221 1.5 16 x x x x
6106 6206 6126 6226 2.5 14 x x x

Han E® 
Contatti di potenza 

09 33 000 ....

6127 6227 6117 6217 0.14 - 0.37 26 - 22 x6) x6) x
6121 6220 6122 6222 0.5 20 x x x x
6114 6214 6115 6215 0.75 18 x x x x
6105 6205 6118 6218 1.0 18 x x x x
6104 6204 6116 6216 1.5 16 x x x x
6102 6202 6123 6223 2.5 14 x x x x
6106 6206 3.0 12 x x x x
6107 6207 6119 6221 4.0 12 x x x x

Han-Yellock® 
Contatti di potenza 

11 05 000 ....

6101 6201 6121 6221 0.14 - 0.37 26 - 22 x6)

6102 6202 6122 6222 0.5 20 x x
6103 6203 6123 6223 0.75 18 x x
6104 6204 6124 6224 1.0 18 x x
6105 6205 6125 6225 1.5 16 x x
6106 6206 6126 6226 2.5 14 x x
6107 6207 6127 6227 3.0 12 x
6108 6208 6128 6228 4.0 12 x

Han® C 
Contatti di potenza 

09 32 000 ....

6104 6204 1.5 16 x x x
6105 6205 2.5 14 x x x
6107 6207 4.0 12 x x x
6108 6208 6.0 10 x x x
6109 6209 10.0 8 x x x

Descrizione
Posizionatore 
Han-Yellock® 09 99 000 0344 x

Contatti a crimpare 
(tipologie) Codice mm² AWG Utensili a crimpare Utensili
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Han D® 
Contatti ausiliari 

09 15 000 ....

6107 6207 6127 6227 0.14 - 0.25 26 - 24 x x

09
 9

9 
00

0 
00

12

6104 6204 6124 6224 x x
6107 6207 6127 6227 0.37 22 x x
6104 6204 6124 6224 x x x x
6103 6203 6123 6223 0.5 20 x x x x
6105 6205 6125 6225 0.75 18 x x x x
6102 6202 6122 6222 1.0 18 x x x x
6101 6201 6121 6221 1.5 16 x x x x
6106 6206 6126 6226 2.5 14 x x

Han D® 
Contatti per F.O. 

20 10 001 ....

Contatti maschio 
3211 

3212 / 3213

Contatti femmina 
3221 
3222

Per fibra ottica POF 
1 mm x

Han E® 
Contatti di potenza 

09 33 000 ....

6127 6227 6117 6217 0.14 - 0.37 26 - 22 x x

09
 9

9 
00

0 
03

19

6121 6220 6122 6222 0.5 20 x x x x
6114 6214 6115 6215 0.75 18 x x x x
6105 6205 6118 6218 1.0 18 x x x x
6104 6204 6116 6216 1.5 16 x x x x
6102 6202 6123 6223 2.5 14 x x x x
6106 6206 3.0 12 x x x
6107 6207 6119 6221 4.0 12 x x x

Han E® 
Contatti per F.O.

20 10 001 ....

Contatti maschio 
3311

Contatti femmina 
3321

Per fibra ottica POF 
1 mm x

Han® C 
Contatti di potenza 

09 32 000 ....

6104 6204 1.5 16 x x x

09
 99

 00
0 0

30
5

09
 99

 00
0 0

38
1

6105 6205 2.5 14 x x x
6107 6207 4.0 12 x x x x
6108 6208 6.0 10 x
6109 6209 10.0 8 x

Han-Yellock® 
Contatti di potenza 

11 05 000 ....

6101 6201 6121 6221 0.14 - 0.37 26 - 22 x x

09
 9

9 
00

0 
03

196102 6202 6122 6222 0.5 20 x x x x
6103 6203 6123 6223 0.75 18 x x x x
6104 6204 6124 6224 1.0 18 x x x x
6105 6205 6125 6225 1.5 16 x x x x
6106 6206 6126 6226 2.5 14 x x x x
6107 6207 6127 6227 3.0 12 x x x
6108 6208 6128 6228 4.0 12 x x x

Descrizione
Posizionatore 

Han D® 09 99 000 0311 x

Posizionatore 
Han E® 09 99 000 0310 x

Posizionatore 
Han® C 09 99 000 0308 x

Posizionatore 
Han-Yellock®

09 99 000 0341 x

09 99 000 0343 x

09 99 000 0342 x

1) Utilizzare crimpatrice TK-M 09 98 000 6900
3) utilizzare macchina CP 600 (09 99 000 0810)
5) utilizzare crimpatrice semi-automatica TC-SC 09 98 000 8000
6) in funzione del cavo

Marani
Nuovo timbro

Marani
Nuovo timbro

Marani
Nuovo timbro

Marani
Nuovo timbro
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Identificazione Codice

Pinza universale HARTING per contatti: 
Han D®: 0.14 ... 2.5 mm²,  
Han E®: 0.14 ... 4 mm²,  
Han-Yellock®: 0.14 ... 4 mm²,  
Han® C: 1.5 ... 4 mm², 

Confezione:
- Pinza
- Posizionatore
- Istruzioni di utilizzo

09 99 000 0888

Calibro per controllo regolazione 
delle ganasce per pinza 09 99 000 0888 
(opzionale)

09 99 000 0889

Uten-
sili

Utensili manuali a crimpare per contatti standard Han®

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Utensile esclusivo dalle elevate prestazioni 

Per cavi di sezione 0,14 e 0,25 mm² utilizzare contatti: 
09 15 000 6107, 6207, 6127 o 6227.

Pinza universale Buchanan per contatti: 
Han D®: 0.14 ... 2.5 mm²,  
Han E®: 0.14 ... 4 mm²,  
Han ® C: 1.5 ... 4 mm²,  

 Confezione: pinza
 (ordinare separatamente i posizionatori)

09 99 000 0001

Posizionatore per contatti Han D (09 15 ...) 09 99 000 0311

Posizionatore per contatti Han E (09 33 ...) 09 99 000 0310

Posizionatore per contatti Han C (09 32 ...) 09 99 000 0308

Posizionatore 
(ricambio) 

09 99 000 0887

Crimpatura
a 4 punti

Crimpatura
a 4 punti

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000888
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000889
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000887
Marani
Font monospazio
Calibro per controllo regolazione ganasce                                   09 99 000 0379(ø 1 - 1,3 - 1,55 - 1,80 - 2.0)

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Uten-
sili

Utensili manuali a crimpare per contatti standard Han®

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000888
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000889
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000887
Marani
Font monospazio
Calibro per controllo regolazione ganasce: 09 99 000 0379(ø 1 - 1,3 - 1,55 - 1,80 - 2.0)

Marani
Font monospazio
Valori di regolazione ganasce pinza Buchanan

Marani
Font monospazio
Contatti Han D (09 15 ...)0,14÷0,25 mm²		ø 1,000,37 mm²		ø 1,300,5 mm²		ø 1,551,0 mm²		ø 1,551,5 mm²		ø 1,802,5 mm²		ø 1,55

Marani
Font monospazio
I valori di ø si riferiscono al diametro “virtuale” del foroche si forma alla chiusura totale delle 4 ganasce.

Marani
Font monospazio
Contatti Han E (09 33 ...)0,14÷0,37 mm²		ø 1,000,5 mm²		ø 1,551,0 mm²		ø 1,551,5 mm²		ø 1,802,5 mm²		ø 1,554,0 mm²		ø 2,00

Marani
Font monospazio
Contatti Han C (09 32 ...)1,5 mm²		ø 1,802,5 mm²		ø 1,804,0 mm²		ø 2,00
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Pinza HARTING per contatti:                           0,14 ... 4 
Han D®: 0.14 ... 1.5 mm²,  
Han E®: 0.5 ... 4 mm²,  
Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm²,  
Han® C: 1.5 ... 4 mm², 
 
Confezione:
- Pinza 
- Posizionatore per contatti:
  Han D®, Han E®, Han® C
 
Ordinare separatamente
il posizionatore per contatti Han-Yellock 

  09 99 000 0110

Posizionatore per contatti 
Han-Yellock®

09 99 000 0341

Posizionatore per contatti:   
Han D®  
Han E®  
Han® C
(ricambio) 

09 99 000 0376

Uten-
sili

Utensili manuali a crimpare per contatti standard Han® 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Utensile robusto a dalle eccellenti prestazioni 

Matrice di ricambio per 
pinza HARTING  09 99 000 0110

09 99 000 0832

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000110
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000341
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000376
Marani
Timbro
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Pinza HARTING Service tool per contatti:      0,14 ... 2,5                   09 99 000 0021 
Han D®: 0.14 ... 1.5 mm²,  
Han E®: 0.5 ... 2.5 mm²,  
Han-Yellock®: 0.5 ... 2.5 mm², 
 
Confezione:
- Pinza 
- Posizionatore per contatti Han D e Han E
 
Ordinare separatamente
il posizionatore per contatti Han-Yellock 

 

Posizionatore per contatti:
Han D®  
Han E
(ricambio) 

09 99 000 0022

 

Posizionatore per contatti 
Han-Yellock®

09 99 000 0343

Uten-
sili

Utensili manuali a crimpare per contatti standard Han® 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Utensile studiato per manutenzioni e piccole produzioni

Matrice di ricambio per 
pinza HARTING  09 99 000 0021

09 99 000 0879

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000021
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000022
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000343
Marani
Timbro
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Pinza HARTING per contatti 
Han® C: (4 ... 10 mm²) 
 
Confezione:
Pinza + posizionatore

4 ... 10                         09 99 000 0377

Uten-
sili

Utensili manuali a crimpare per contatti standard Han® 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Utensile professionale per cavi di sezione elevata

Matrice di ricambio (4, 6 e 10 mm²) per 
pinza HARTING  09 99 000 0377

09 99 000 0962

 

 

Posizionatore di ricambio (4, 6 e 10 mm²) 
per pinza HARTING  09 99 000 0377

09 99 000 0963

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000377
Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Pinza HARTING a batteria per contatti:
 
 
 
 

0,14 ... 4     09 99 000 0990

  
   
 

 

  
 

 

  
   
 

 

Uten-
sili

Utensile manuale a batteria per la crimpatura di contatti Han® 

Dettagli tecnici
Utensile professionale a batteria per una vasta gamma di contatti

Dettagli applicativi
 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000303
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000304
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000306
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000845
Marani
Font monospazio
Kit09 99 000 0990

Marani
Font monospazio
Il kit 09 99 000 0990in valigetta comprende:

Marani
Font monospazio
• Pinza a batteria• Una batteria ricaricabile• Caricabatteria da rete 230 V• Set di ganasce• Posizionatore per contatti Han D• Posizionatore per contatti Han E• Posizionatore per contatti Han C

Marani
Font monospazio
Autonomia: circa 300 crimpature (contatti da 4 mm²)

Marani
Font monospazio
Parti di ricambio:

Marani
Font monospazio
Han D (0,14÷1,5 mm²)Han E (0,5÷4 mm²)Han C (1,5÷4 mm²)Han C (4÷10 mm²)

Marani
Font monospazio
• Batteria: 09 99 000 0994• Ganasce di ricambio: 09 99 000 0832• Posizionatore Han D: 09 99 000 0991• Posizionatore Han E: 09 99 000 0992• Posizionatore Han C: 09 99 000 0993• Ganasce + posizionatore per contatti  Han C (4÷10 mm²): 09 99 000 0995

Marani
Font monospazio
con ganasce dedicate
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Uten-
sili

Utensili pneumatici a crimpare per contatti Han® standard

Identificazione Codice

Crimpatrice pneumatica per contatti: 09 99 000 0314 
Han D®: 0.14 ... 2.5 mm²  
Han E®: 0.14 ... 4 mm²  
Han ® C: 1.5 ... 4 mm² 

Crimpatrice pneumatica per contatti: 09 99 000 0307
Han C: 1.5 ... 10 mm² 

09 99 000 0309Base per fissaggio a tavolo
  per crimpatrici 09 99 000 0307 e 0314

 99 000 0310

09 99 000 0308

+

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000344
Marani
Font monospazio
Contatti Han D (09 15 ...)0,14÷0,25 mm²		ø 1,000,37 mm²		ø 1,300,5 mm²		ø 1,551,0 mm²		ø 1,551,5 mm²		ø 1,802,5 mm²		ø 1,55

Marani
Font monospazio
Contatti Han E (09 33 ...)0,14÷0,37 mm²		ø 1,000,5 mm²		ø 1,551,0 mm²		ø 1,551,5 mm²		ø 1,802,5 mm²		ø 1,554,0 mm²		ø 2,00

Marani
Font monospazio
Contatti Han C (09 32 ...)1,5 mm²		ø 1,802,5 mm²		ø 1,804,0 mm²		ø 2,006,0 mm²		ø 2,4010 mm²		             ø 2,80

Marani
Font monospazio
I valori di ø si riferiscono al diametro “virtuale” del foro che si forma alla chiusura totale delle ganasce.

Marani
Font monospazio
Valori di regolazione ganasce crimpatrice pneumatica

Marani
Font monospazio
I posizionatori sono inclusi.

Marani
Font monospazio
Pedale di azionamento pneumaticoper crimpatrici 09 99 000 0307 e 0314                                         09 99 000 0347+ base per fissaggio da tavolo

Marani
Font monospazio
Posizionatore per contatti Han D (09 15 ...)                                               09 99 000 0311Posizionatore per contatti Han E (09 33 ...)                                               09 99 000 0310Posizionatore per contatti Han C (09 32 ...)                                               09 99 000 0308

Marani
Font monospazio
Ordinare separatamente:- Base per fissaggio a tavolo + pedale

Marani
Font monospazio
Posizionatori (ricambi)

Marani
Font monospazio
Fornite in valigetta plastica (foto sotto)

Marani
Font monospazio
09 99 000 0314

Marani
Font monospazio
09 99 000 0307
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Pinza HARTING 
per contatti standard in bobina da 500 pz. 
 

0,09 ... 0,56 09 99 000 0169

Pinza HARTING, 
per contatti singoli D-Sub stampati

0,09

 

...

 

0,56 09 99 000 0175

Pinza manuale 
per contatti D-Sub torniti  
Crimpatura a 4 punti (MIL 22 520/2-01) 
 

0,09

 

...

 

0,82 09 99 000 0501

Posizionatore,
per pinza 09 99 000 0501
(per contatti standard D-Sub torniti) 

09 99 000 0531

Uten-
sili

Utensili a crimpare per contatti D-Sub

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Posizionatore,
per pinza 09 99 000 0501
(per contatti 09 93 000 5576 + 5476) 

09 99 000 0897

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000169
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000175
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000501
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000531
Marani
Timbro
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Identificazione
Sezione conduttore
(mm²)      Codice

Pinza manuale 
per contatti maschio e femmina torniti.  
Crimpatura a 4 punti (MIL 22 520/2-01)

0,09 ... 0,82 09 99 000 0501

Posizionatore 
per pinza 09 99 000 0501
(per contatti coax > contatto centrale)

09 99 000 0507

Per contatti
09 69 182 x140 + 09 69 282 x140
09 69 182 x230 + 09 69 282 x230

Tools

Utensili a crimpare per contatti coassiali

Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Pinza di crimpatura, 
con cavo e ferrula,  
secondo DIN 46228

0,14 ... 2,5
4 ... 16

09 99 000 0970
09 99 000 0971

https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09990000501
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/09990000507
Marani
Timbro

Marani
Timbro
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Utensile idraulico HARTING a batteria, 
Forza di pressatura 60 kN,  
Matrici di crimpatura secondo DIN 46235 
(larghezza 9 mm)

10 ... 70 09 99 000 0850

Utensile manuale idraulico HARTING, 
Forza di pressatura 60 kN,  
Matrici di crimpatura secondo DIN 46235 
(larghezza 9 mm)

10

 

...

 

70 09 99 000 0851

Matrici per pinze da 60 kN 
  
Confezione:
matrice in due parti

10
16
25
35
50
70

09 99 000 0852
09 99 000 0853
09 99 000 0854
09 99 000 0855
09 99 000 0856
09 99 000 0857

Uten-
sili

Utensili a crimpare per contatti di alta corrente Han® TC

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DIN 46235

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000850
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000851
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000852
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000853
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000854
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000855
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000856
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000857
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Utensile idraulico HARTING a batteria, 
Forza di pressatura 120 kN,  
Matrici di crimpatura secondo DIN 46235 
(larghezza 10-14 mm)

10 ... 240 09 99 000 0860

Utensile manuale idraulico HARTING, 
Forza di pressatura 120 kN,  
Matrici di crimpatura secondo DIN 46235 
(larghezza 10-14 mm)

10

 

...

 

240 09 99 000 0861

Matrici per pinze da 120 kN 
  
Confezione:
matrice in due parti

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

09 99 000 0862
09 99 000 0863
09 99 000 0864
09 99 000 0865
09 99 000 0866
09 99 000 0867
09 99 000 0868
09 99 000 0869
09 99 000 0870
09 99 000 0871
09 99 000 0872

Uten-
sili

Utensili a crimpare per contatti di alta corrente Han® TC 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Specifiche ed approvazioni
DIN 46235

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000860
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000861
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000862
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000863
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000864
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000865
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000866
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000867
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000868
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000869
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000870
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000871
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000872
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Identificazione Codice

Pinza HARTING per contatti per fibra ottica in vetro 
Contatti tipo:  
SC, F-SMA, F-ST, A/F 3.8 mm
A/F 4.3 mm, A/F 4.95 mm
(per la crimpatura del serracavo)

20 99 000 1031

Pinza HARTING per contatti per fibra ottica in plastica 
Contatti tipo: 
SC, F-SMA F-ST, A/F 3 mm  
A/F 4.95 mm, A/F 6.5 mm
(per la crimpatura del serracavo)

20 99 000 1033

Pinza HARTING per contatti per fibra ottica in plastica 
(fibra POF da 1 mm)
Per contatti tipo:  
Han D®, Han E®, DIN 41626, Ferrule, F-SMA, -ST

20 99 000 1035

Uten-
sili

Utensili a crimpare per contatti per Fibra Ottica

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001031
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001033
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001035
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Pinze HARTING per 
contatti singoli ANGOLATI Han-Fast Lock  
 

1,5 ... 2,5
4 ... 10

09 99 000 0876
09 99 000 0877

Pinze HARTING per 
contatti singoli DIRITTI Han-Fast® Lock  
(include posizionatore)

1,5

 

...

 

2,5
4

 

...

 

10
09 99 000 0881
09 99 000 0831

Uten-
sili

Utensili a crimpare per contatti Han-Fast® Lock

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000876
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000877
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000881
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000831
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Pinze HARTING per puntalini 
(puntalini di terze parti)

10
16 ... 25

09 99 000 0374
09 99 000 0830

Pinza HARTING per contatti coassiali 
Per contatti coassiali tipo DIN 41626 
 
Ordinare la matrice separatamente

09 99 000 0503

Matrice per pinza 0503             09 99 000 0508
(per contatti D-Sub) 

Pinza HARTING per contatti coassiali 
Per contatti coassiali tipo DIN 41626  
   
Matrice inclusa

09 99 000 0194

Uten-
sili

Utensili a crimpare per altri contatti

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Matrice per pinza 0503             09 99 000 0515
(per contatti D-Sub mixed) 

Per contatti
09 69 182 x140 + 09 69 282 x140
09 69 182 x230 + 09 69 282 x230
09 69 181 x140 + 09 69 281 x140
09 69 181 x141 + 09 69 281 x141
09 69 181 x230 + 09 69 281 x230

  
 

 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000374
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000830
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000503
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000508
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000194
Marani
Font monospazio
Per contatti 09 69 181 x143 - 09 69 281 x143
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Caratteristiche
• Crimpatrice da banco per cavi pre-spellati
• Design essenziale ed intuitivo
• per contatti singoli torniti, maschio e femmina
• Lavorazione distinta di contatti maschio e femmina
• Posizionamento automatico dei contatti tra le ganasce
• Elevata riproducibilità e alta qualità di crimpatura
• Piedini anti-vibrazione e anti-scivolo regolabili in altezza
• Silenziosa
• con maniglia di trasporto
• Collegamenti elettrici e pneumatici connettorizzati
• Contatore per intervalli di manutenzione
• Regolazioni semplici e veloci
• Regolazione manuale delle ganasce (senza utensili)
• Minimi costi di manutenzione
• Semplice sostituzione delle parti usurate

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Tensione nominale, max. 230 V
Frequenza nominale 50 Hz
Consumo elettrico ca. 0,2 kW
Pressione ca. 6 bar
Controllo a PLC
Pedale di azionamento ciclo di lavoro
Ciclo di lavoro 1 s
Livello di rumore ca. 62 dB
Crimpatura a quattro punti
Caricatore vibrante per alimentazione contatti
Contatore giornaliero azzerabile.
Contatore totale permanente
Dimensioni 345 x 230 x 400 mm
Peso ≥24 kg
La confezione contiene:
Cavo di alimentazione L= 2.0 m, 
Tubo pneumatico L= 2.0 m, 
Attacco pneumatico rapido N6, 
Pedale di azionamento, 
Maniglione di trasporto, 
Manuale di istruzioni, 
Dichiarazione di conformità

Uten-
sili

Crimpatrice semi-automatica TC-C01
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Disegni 

Crimpatrice semi-automatica TC-C01 
per contatti Han D®

0,14 ... 2,5 09 98 000 9001

Crimpatrice semi-automatica TC-C01 
per contatti Han E®

0,14

 

...

 

4 09 98 000 9002

Crimpatrice semi-automatica TC-C01 
per contatti Han® C

1,5

 

...

 

10 09 98 000 9003

Regolatore di pressione 
(opzionale)

09 98 336 6851

Uten-
sili

Crimpatrice semi-automatica TC-C01

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980009001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980009002
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980009003
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09983366851
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Caratteristiche
• Costruzione robusta e compatta
• Spellatura e crimpatura in un’unica operazione
• Design essenziale ed intuitivo
• Controllo su touchscreen
• per contatti singoli torniti, maschio e femmina
• Lavorazione distinta di contatti maschio e femmina
• Caricatore vibrante con dispenser controllato
• Elevata riproducibilità e alta qualità di crimpatura
• Tarature dettagliate dei parametri di lavorazione (lunghezza 

e profondità di spellatura, crimpatura e alimentazione dei 
contatti)

• Caricatore vibrante e azionamento nella macchina base
• Silenziosa
• per aria compressa non lubrificata
• Regolazioni semplici e veloci
• Costi di manutenzione ridotti

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Drive elettro-pneumatico
Tensione nominale, max. 230 V
Frequenza nominale 50 Hz
Consumo elettrico ca. 0,75 kW
Pressione ca.6 bar
Consumo aria compressa 3 dm³ / ciclo di lavoro
Sistema di controllo a PLC
Sensore sul ciclo di lavoro
Ciclo di lavoro 1.5 s
Livello rumore <70 dB
Crimpatura a quattro punti
Caricatore vibrante di alimentazione dei contatti
Contatore giornaliero azzerabile e contatore totale. Contatore 
per intervalli di manutenzione. Pre-selezione quantità
Dimensioni 580 x 470 x 470 mm
Peso <60 kg
La confezione contiene:
Una unità di crimpatura già montata,
Cavo di alimentazione L= 2.0 m,
Tubo pneumatico L= 2.0 m con attacco N6,
Calibri di prova per regolazione crimpatura,
Cilindro per centratura calibri di regolazione,
Cassetto di raccolta residui di spellatura,
Casseto di raccolta contatti scaricati dal caricatore vibrante,
Set di utensili vari,
1 coppia di lame di ricambio,
Manuale di istruzioni,
Dichiarazione di conformità

Uten-
sili

Crimpatrice automatica TK-M
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Crimpatrice automatica TK-M 
(corpo macchina senza unità di crimpatura)
  
Confezione:
Set utensili per regolazioni,
1 set di lame di ricambio,
Manuale uso e manutenzione,
Dichiarazione di conformità 

09 98 000 6900

Unità di crimpatura intercambiabile 
per contatti Han D®

0,5 ... 2,5   09 98 000 6901

Unità di crimpatura intercambiabile 
per contatti Han E®

0,5 ... 4                        09 98 000 6902

Uten-
sili

Crimpatrice automatica TK-M

Unità di crimpatura intercambiabile 
per contatti Han C®

1,5 ...6                         09 98 000 6903

Unità di crimpatura intercambiabile 
per contatti D-Sub

0,25 ... 0,82                 09 98 000 6904

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980006900
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980006901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980006902
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Caratteristiche
• Spellatura e crimpatura in un’unica operazione
• Facile utilizzo grazie al cambio utensile rapido
• Contatti a crimpare D-Sub
• Lavorazione distinta di contatti maschio e femmina
• Rotella per regolazioni manuali
• Facile manutenzione
• Scarico automatico delle tensioni isolate
• Elevata riproducibilità e alta qualità di crimpatura
• Con visore della forza di crimpatura
• Impostazione dei parametri con pulsante multifunzione (lun-

ghezza e profondità di spellatura, crimpatura sul conduttore e 
sull’isolante, posizione del cavo nel contatto, etc)

• Piedini anti-vibrazione e anti-scivolo
• Silenziosa
• per aria compressa non lubrificata
• Costi di manutenzione ridotti
• Lame di spellatura a “V” per cavi particolari (su richiesta)

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Dettagli applicativi
Drive elettro-pneumatico
Tensione nominale, max. 230 V
Frequenza nominale 50 Hz
Consumo elettrico 0.75 kW
Pressione 6 bar
Controllo a PLC
Sistema di spellatura 514
Apparato di vuoto 2000.0900.20
Sensore ciclo di lavoro
Ciclo di lavoro 0.35 s
Livello di rumore 85 dB
Lampada integrata per illuminazione utensile 20001326
Velocità motore 440 –2000 rpm
Contatore giornaliero azzerabile e contatore permanente
Dimensioni 690 (con una bobina di contatti: 1400) x 420 x 430 
mm
Peso <72 kg
La confezione contiene:
Supporto bobina e piastra di guida,
Cavo di alimentazione L= 2.0 m,
Tubo pneumatico L= 2.0 m con attacco N9,
Oliatore per lubrificazione contatti,
Set utensili per regolazione macchina,
1 set di matrici di crimpatura,
1 incudine di controparte per matrice,
1 set di lame di spellatura,
1 litro di olio lubrificante,
Manuale di istruzioni,
Dichiarazione di conformità

Uten-
sili

Crimpatrice BK
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Crimpatrice BK per contatti D-Sub, 
Confezione:
Telaio di guida con piastra base,
Set utensili per regolazioni,
1 set di lame di ricambio,
Manuale uso e manutenzione,
Dichiarazione di conformità 

09 98 000 5000

Utensili a cambio rapido 
per contatti D-Sub

0,09

 

...

 

0,25
0,25

 

...

 

0,5
09 98 000 3008
09 98 000 3009

Uten-
sili

Crimpatrice BK

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980005000
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980003008
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09980003009
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Identificazione Taglia Codice

09 99 000 0900

09 99 000 0901

Punzonatrice idraulica HARTING
a batteria. 
Per la realizzazione di cave adatte 
al montaggio di connettori Han.  
Forza di punzonatura: 60 kN 
Confezione:
Valigetta plastica
Batteria a ioni di Litio 18 V / 3 Ah,
Kit caricabatterie
Accessori

Punzonatrice idraulica HARTING 
manuale. 
Per la realizzazione di cave adatte 
al montaggio di connettori Han.  
Forza di punzonatura: 60 kN, 
Confezione:
Valigetta plastica
Accessori

Punzoni per presse idrauliche
(per connettori vari)

Punzoni per presse idrauliche 
(per connettori Han A | Han-Eco A) 

Punzoni per presse idrauliche 
(per connettori Han-Eco A
"Rear Mounting") 

Punzoni per presse idrauliche 
(per connettori Han B) 

Punzoni per presse idrauliche 
(per connettori Han B e Han-Eco B
"Rear Mounting") 

Uten-
sili

Utensili di assemblaggio

Dettagli tecnici
RoHS Conforme Spessore del pannello

da punzonare max. 2 mm (acciaio al carbonio)

1 A
3 HPR
Han-Yellock® 10
Han-Yellock® 30
Han-Yellock® 60
Modular Compact

09 99 000 0976
09 99 000 0906
09 99 000 0910
11 99 300 0001
11 99 600 0001
09 99 000 0912

03 A
10 A
16 A

09 99 000 0907
09 99 000 0908
09 99 000 0909

10 A
16 A

09 99 000 0914
09 99 000 0915

06 B
10 B
16 B
24 B

09 99 000 0902
09 99 000 0903
09 99 000 0904
09 99 000 0905

06 B
10 B
16 B
24 B

09 99 000 0916
09 99 000 0917
09 99 000 0918
09 99 000 0919

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000901
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000907
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000908
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000909
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000904
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000905
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000906
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000914
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000915
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000910
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11993000001
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Identificazione Codice

Set utensili dinamometrici 
per contatti di alta corrente a vite assiale.  
Include chiave doppia (A/F 4.0 + A/F 5.0).  
Coppia di serraggio: 5 ... 14 Nm, 
Confezione:
Scatola in metallo
Utensile dinamometrico regolabile TorqueVario®-STplus
Utensile di regolazione della coppia
Chiave esagonale HARTING ottimizzata A/F 4
Chiave esagonale HARTING ottimizzata A/F 5

09 99 000 0833

Set utensili dinamometrici 
per contatti di potenza  
Include chiave doppia (A/F 2.0 + A/F 2.5 + PH2)  
+ diverse punte
+ adattatore,
Coppia di serraggio: 1 ... 5 Nm
Confezione:
Scatola in metallo
Utensile dinamometrico regolabile TorqueVario®-S
Utensile di regolazione della coppia
Chiave esagonale HARTING ottimizzata A/F 2
Chiave esagonale HARTING ottimizzata A/F 2,5
Lame HARTING intercambiabili e ottimizzate PH2
Impugnatura dinamometrica universale
Inserti: A/F3, A/F4 , PH0, PH1, PH2, T10, T15, T20, 
slot 0.6 x 4.5, slot 0.8 x 5.5

09 99 000 0834

Set utensili dinamometrici 
Per contatti a vite e viti di fissaggio  
Coppia di serraggio: 0.5 ... 1.2 Nm, 
Confezione:
Scatola in metallo
Due cacciaviti dinamometrici pre-tarati TorqueFix®

Cacciaviti intercambiabili PH1, PH2, a taglio 0,5 x 3,0

09 99 000 0835

Uten-
sili

Utensili di assemblaggio 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

Cacciavite dinamometrico per: 
Han® 3 A, 
Han® 4 A, 
Han® Q 5/0, 
Staf®

09 99 000 0875

Coppia di serraggio: 0,25 Nm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000833
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000834
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000835
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Identificazione Codice

Set utensili dinamometrici 
per perni di codifica maschio e femmina 
Coppia di serraggio: 0.5 Nm  
Include punta da 1/4” 
Confezione:
Impugnatura dinamometrica universale ¼”
Punta cacciavite per avvitare perni di codifica

09 99 000 0840

Punta cacciavite da ¼“ per avvitare perni di codifica 09 99 000 0841
(ricambio) 

Utensile inseritore per contatti a crimpare 
(per cavi di piccola sezione)  
Per contatti tipo:  
Han D®,  
Han E®,  
Han-Yellock®

Il contatto viene inserito nell’utensile e spinto nella cavità
dell'inserto dal lato cavi

09 99 000 0847

Punta di ricambio 
per utensile 09 99 000 0847

09 99 000 0848

Utensile di assemblaggio 
per inserti Han® ES

09 99 000 0367

Chiavi a brugola per vite assiale 
A/F 4 (es. Modulo Han® 100 A Axial) 

09 99 000 0363

Chiavi a brugola per vite assiale, 
A/F 5 (es. Modulo Han® 200 A Axial) 

09 99 000 0364

Chiavi a brugola per vite assiale 
Bit da ¼” >> A/F 2 
(per contatti da 40 A)

09 99 000 0369

Uten-
sili

Utensili di assemblaggio 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000840
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000841
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000847
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000848
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000367
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000363
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000364
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000369
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Identificazione Codice

Chiave a brugola A/F 4 per vite assiale 
Adattatore 3/8”
(es. Modulo Han® 100 A Axial)

09 99 000 0370

Chiave a brugola A/F 5 per vite assiale 
Adattatore 3/8”  
(es. Modulo Han® 200 A Axial)

09 99 000 0371

Chiave a brugola A/F 8 per vite assiale 
Adattatore 3/8”  
(es. Han® HC Modular 650)

09 99 000 0372

Chiave a brugola A/F 2,5 per vite assiale 
Adattatore ¼”  
(es. contatti da 70 A)

09 99 000 0375

Set cacciaviti standard Han® VDE, 
Stelo isolato
Confezione:
Cacciavite a taglio 0.4 x 2.5,
Cacciavite a taglio 0.5 x 3.0,
Cacciavite a taglio 0.6 x 3.5,
Cacciavite a taglio 1.0 x 4.5,
Cacciavite Phillips PH1 (191 x 30 mm),
Cacciavite Phillips PH2 (218 x 23 mm)

09 99 000 0836

Set cacciaviti sottili Han VDE 
Stelo isolato 
Confezione:
Cacciavite a taglio 0.6 x 3.5,
Cacciavite a taglio 0.8 x 4.5,
Cacciavite Phillips PH1 (191 x 30 mm),
Cacciavite Phillips PH2 (218 x 36 mm)

09 99 000 0844

Uten-
sili

Utensili di assemblaggio 

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000370
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000371
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000372
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000375
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000836
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000844
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Identificazione Codice
Disegni 

Carta smeriglio, 
grana 1000 per fibra POF 
 
Confezione:
Il codice comprende 5 pezzi

20 80 001 9911

Carta smeriglio, 
grana 9 μ per fibra Gl 
Confezione:
Il codice comprende 5 pezzi

20 80 001 9912

Carta smeriglio, 
grana 1 μ per fibra Gl
Confezione:
Il codice comprende 5 pezzi

20 80 001 9913

 

Disco di supporto per la smerigliatura 
di contatti F.O. tipo DIN 41612

20 99 000 1092

Disco di supporto per la smerigliatura
di cavo POF diametro 2.2 mm

20 99 000 1093

Disco di supporto per la smerigliatura 
di contatti F.O. tipo SC

20 99 000 1097

Uten-
sili

Utensili di assemblaggio e lavorazione per connettori a fibra ottica 

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20800019911
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20800019912
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20800019913
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001092
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001093
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001097
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Uten-
sili

Utensili estrattori

Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

09 99 000 0012

09 99 000 0004

09 99 000 0052

1,5 ... 6
10

09 99 000 0305
09 99 000 0381

09 99 000 0319

09 99 000 0323

09 99 000 0328

Utensile estrattore per contatti Han D 
(utensile professionale)

Inserire a fondo l’utensile dal lato contatti.
Esercitando una ulteriore pressione sull’u-
tensile, il contatto viene sbloccato e spinto 
fuori dal lato cavi

Punta di ricambio 
per utensile 09 99 000 0012

Utensile estrattore per contatti Han D 
(utensile per manutenzioni)  

Inserire a fondo l’utensile dal lato contatti.
Premere il perno centrale dell’utensile per 
espellere il contatto dall’inserto

 
 Utensile estrattore per contatti Han C 
 Inserire a fondo l’utensile dal lato cavi.
Dopodichè il contatto con il cavo può 
essere rimosso dal corpo isolante

Utensile estrattore per contatti Han E 

Inserire a fondo l’utensile dal lato cavi.
Dopodichè il contatto con il cavo può 
essere rimosso dal corpo isolante

Utensile estrattore (pinza invertita) per 
contatti Han-Quintax®  

Utensile estrattore per contatti 
alloggiati in moduli maschio 
Han Multi-module

Utensili per il collegamento e la rimozione 
dei contatti, 
Han-Modular®,  
Per contatti a crimpare D-Sub

09 99 000 0368

Estrattore per contatti pneumatici 
metallici ø 3÷6 mm 09 99 000 0899

09 99 000 0999Estrattore per contatti pneumatici 
metallici ø 8 e 10 mm

ø 3÷6 mm

ø 8 e 10 mm

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000012
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000004
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000052
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000305
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000381
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000319
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000323
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000328
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000368
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Utensile estrattore per contatti 
Han-Fast® Lock  
(per una facile rimozione di contatti
Fast-Lock dal circuito stampato)

09 99 000 0837

Utensile estrattore 
per contatti LC in moduli Han® LC

09 99 000 0843

Utensile estrattore per contatti Han C
dai moduli 09 14 003 3001 e 3101

09 99 000 0315

Utensile estrattore per contatti 
alloggiati in moduli Han HV 5 kV

09 99 000 0327

Utensile estrattore per moduli SINGOLI 
da custodie Han-Eco e telai flottanti 
 
Inserire l’utensile dal lato cavi tra la 
custodia e il modulo. Rimuovere il modulo 
spingendolo dal lato opposto.
Sono necessari 2 pezzi per la rimozione 
di moduli singoli e 4 pezzi per la rimozio-
ne di moduli doppi.

09 99 000 0331

Utensile estrattore per contatti
alloggiati in moduli Han HV 2,5 kV

09 99 000 0335

Utensile estrattore per contatti 
alloggiati in moduli Han® 100 A crimp

09 99 000 0383

Utensile estrattore per contatti 
alloggiati in moduli Han® 200 A crimp.
Inserimento dal lato contatti

09 99 000 0820

Utensile estrattore per contatti 
alloggiati in moduli singoli Han® 100 A  
e Han® GND

09 99 000 0827

Utensile estrattore per moduli SINGOLI da: 
- Telai flottanti Han-Modular®,  
- Custodie Han-Eco®,  
- Telai Han-Yellock®,  
(utensile professionale in metallo)  
 
Inserire l’utensile dal lato cavi tra il telaio 
plastico e il modulo. Rimuovere il modulo 
spingendolo dal lato opposto.

09 99 000 0828

Uten-
sili

Utensili estrattori

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000837
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000843
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000315
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000327
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000331
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000335
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000383
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000820
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000827
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000828
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Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Utensile estrattore per moduli DOPPI da: 
- Custodie Han-Eco®

- Telai flottanti in plastica Han-Modular

Inserire l’utensile dal lato cavi tra il telaio 
plastico e il modulo. Rimuovere il modulo

              spingendolo dal lato opposto 

09 99 000 0842

Utensile estrattore per moduli 
Han® Megabit / GigaBit
da custodie Han-Eco Modular

09 99 000 0880

Utensile estrattore per moduli 
Han-Yellock®  
(utensile in plastica per manutenzione)

11 99 000 0001

Utensile estrattore per moduli 
Han-Yellock®  
(utensile professionale in metallo)

11 99 000 0002

Utensile estrattore per moduli e contatti
Han® HC Modular 250 Crimp. 
 o
Inserimento dal lato contatti

09 99 000 0332

Utensile estrattore per anelli elastici 
di tenuta schermo su pressacavi
Han® EasyCon.  

09 99 000 0334

Utensile per apertura connettore 
HARTING RJ Industrial 

Confezione da 5 pezzi

20 82 000 9916

Uten-
sili

Utensili estrattori

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000842
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000880
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11990000001
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/11990000002
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000332
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000334
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20820009916
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Identificazione
Sezione con-
duttore (mm²) Codice

Spellafili HARTING 
(auto-regolante)

0,03 ... 16 09 99 000 0980

Spellafibra (ottica) 0,18 / 0,3 mm 
0,3 mm
1,0 mm

20 99 000 1046
20 99 000 1041
20 99 000 1045

Uten-
sili

Spellafili

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/09990000808
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001046
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001041
https://b2b.harting.com/ebusiness/it/20990001045
Marani
Timbro



Identificazione
Sezione conduttore 
(mm²) Codice

Crimpatrice pneumatica
da banco per contatti torniti D-Sub

Il codice comprende:
- Corpo crimpatrice
- Supporto snodabile da banco
- Pedale per azionamento pneumatico

0,09 ... 0,82 09 99 000 0664

09 99 000 0531

Uten-
sili

Crimpatrice pneumatica da banco per contatti D-Sub (e simili)

Dettagli tecnici
RoHS Conforme

09 99 000 0897

09 99 000 0617

09 99 000 0635

09 99 000 0637

09 99 000 0533

Posizionatore
per pinza 09 99 000 0664
(per contatti standard D-Sub torniti) 

Posizionatore
per pinza 09 99 000 0664
(per contatti 09 93 000 5576 + 5476) 

Posizionatore
per pinza 09 99 000 0664
(per contatti M12 har-speed femmina)

Posizionatore
per pinza 09 99 000 0664
(per contatti M12 har-speed maschio)

Posizionatore
per pinza 09 99 000 0664
(per contatti M12 femmina
21 01 100 9025)

Posizionatore
per pinza 09 99 000 0664
(per contatti M12 maschio
21 01 100 9020)

Posizionatore
per pinza 09 99 000 0664
(per contatti D-Sub torniti High Voltage) 
09 69 182 2550  |  09 69 282 2550

Calibro per controllo taratura ganasce 

61 03 600 0023

09 99 000 0525
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Marani
Timbro

https://b2b.harting.com/ebusiness/it/Pneum-crimping-tool-x501/09990000664
Marani
Timbro



HARTING eCatalogue

Potrete consultare il nostro catalogo online 
HARTING eCatalogue / eShop alla nostra 
homepage su www.HARTING.com o al link diretto 
www.eCatalogue.HARTING.com.
Il catalogo online e-Catalogue è la piattaforma a 
vostra disposizione per selezionare e configurare in 
modo semplice e rapido ogni soluzione applicativa. 
Le pagine dedicate ai prodotti forniscono tutte le 
informazioni tecniche di ogni componente, così 
come disegni e modelli CAD in diversi formati. E' 
anche possibile contattare direttamente il nostro 
supporto tecnico e commerciale.
Selezionate "product innovations and news" nella 
pagina iniziale di HARTING e-Catalogue o andate 
direttamente su www.product-news.HARTING.
com.
Gli utenti registrati potranno inoltre utilizzare la 
sezione MyHARTING per controllare direttamente 
disponibilità e prezzi dei prodotti di loro interesse, 
inserire ordini e seguire le spedizioni. In questa 
sezione potrete anche consultare la vostra 
„HARTING history“ per tracciare e ritrovare le vostre 
richieste, quotazioni e molto altro ancora.
Registratevi gratuitamente al vostro e-Catalogue di 
HARTING!
www.eShop.HARTING.com
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www.HARTING.at
www.HARTING.com.au
www.HARTING.be
www.HARTING.com.br
www.HARTING.ca
www.HARTING.ch
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www.HARTING.fr
www.HARTING.co.uk
www.HARTING.com.hk
www.HARTING.hu
www.HARTING.co.in
www.HARTING.it
www.HARTING.co.jp
www.HARTING.co.kr
www.HARTING.com.mx
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www.HARTING.ru
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HARTING Technology Group
info@HARTING.com
www.HARTING.com

HARTING.com
il portale di accesso ai 
siti web nazionali.
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